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2 Ohutuse erijuhised paigaldajale

Seadme paigaldamine (vaadake jaotist "4 Seadme
paigaldamine™ > 16])

A HOIATUS

Paigaldustéod peab tegema padev tdodtaja, materjalide
valik ja paigaldusviis peab vastama kohaldatavatele
digusaktidele. Euroopas on rakendatavaks standardiks
EN378.

A ETTEVAATUST
= Kasutage surumutrit, mis on seadme kiiljes.

= Gaasilekke valtimiseks kandke kilmaseadme 6li vaid
koonuse siseosale. Kasutage Oli, mis sobib
kilmaainele R32.

ARGE kasutage liitmikke uuesti.

Paigalduskoht (vaadake jaotist "4.1 Paigalduskoha
ettevalmistus" [» 16])

ETTEVAATUST

= Kontrollige, et paigalduskoht on seadme massi
kandmiseks piisavalt tugev. Ebadige paigaldamine on
ohtlik. See vbib pbhjustada vibratsioone ja tédmura.

= Tagage piisavad hooldusvahed.

= ARGE paigaldage seadet kokkupuutesse lae voi
seinaga, sest see voib pohjustada vibratsioone.

A HOIATUS

Enne kompressori kaivitamist peab kulmaaine torustik
olema kindlalt Ghendatud. Kui kompressori t66tamise ajal
kilmaaine torustik POLE Uhendatud ja sulgekraan on
avatud, siis imetakse slisteemi 6hku sisse. See pdhjustab
kilmatsuklis ebanormaalse roéhu, mis voib seadet
kahjustada ja pohjustada kehavigastusi.

HOIATUS

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt tootavaid
sulteallikaid (naiteks lahtist leeki, tootavat gaasi- voi
elektrikltte seadet).

Kiilmaaine torustiku iihendamine (vaadake jaotist
"5.2 Kiilmaaine torustiku ithendamine" [» 18])

ETTEVAATUST

= Ebapiisav laiendamine vdib pohjustada kilmagaasi
lekkimise.

» ARGE kasutage vana koonust uuesti. Vormige uued
koonused, et kiilmagaasi lekkimist valtida.

= Kasutage survemutreid, mis on liitmiku komplektis.
Muude survemutrite kasutamisel voib kilmagaas
lekkida.

ETTEVAATUST

= Seadmetel, mis on tarne ajal taidetud kilmaainega
R32, ei tohi teha paigalduskohal jootmis- ja
keevitustoid.

= JahutussiUsteemide paigaldamisel, tuleb osad, millest
vahemalt Uks osa on laaditud, (hendada jargmisi
ndudeid arvesse vbttes:

= ruumides, kus viibivad inimesed, pole objektil
tehtavates kilmaaine R32 torustike liitekohtades
lubatud kasutada lahtivbetavat Uhendust, valja
arvatud siseseadet torustikuga vahetult Uhendav
litekoht. Kasutuskohal tehtud Uhendused, mis
siseseadet torustikuga vahetult Uhendavad, peavad
olema lahtivoetavad.

Kiilmaaine laadimine (vaadake jaotist "6 Kiilmaaine
laadimine™ [» 20])

& HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

A ETTEVAATUST

ARGE (hendage harutorustikke ja  vélisseadet
seinasiseselt kui tehakse ainult torutdid ilma siseseadet
kohe ihendamata, et lisada teine siseseade hiljem.

A HOIATUS

Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik,
kuid tavaliselt see El leki. Kui kilmaaine lekib ruumi ja
satub kokkupuutesse pdleti, kiitteseadme voi pliidi leegiga,
siis voib tekkida tulekahju v6i moodustub tervistkahjustav
gaas.

Lulitage valja kutteainet poletavad seadmed, ventileerige
ruum ja poéorduge edasimuija poole, kelle kaest olete toote
ostnud.

Arge kasutage seadet, kuni hooldustéétajad kinnitavad, et
kiilmaaine lekkekoht on kérvaldatud.

A HOIATUS

ARGE puudutage rikke t&ttu lekkivat kilmaainet. See véib
pShjustada raskeid kilmakahjustusi.

A HOIATUS

= Kasutage lisamiseks ainult kilmaainet R32. Muud
ained voivad pohjustada [ambumist ja hingamisraskusi.

= R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Globaalse
soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus on 675. ARGE
LASKE sellel gaasil 6hku sattuda.

= Kllmaaine laadimisel kandke ALATI kummikindaid ja
kaitseprille.

A HOIATUS

= Kasutage lisamiseks ainult kulmaainet R32. Muud
ained voivad pdhjustada lambumist ja hingamisraskusi.

= R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Globaalse
soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus on 675. ARGE
LASKE sellel gaasil 6hku sattuda.

= Kilmaaine laadimisel kandke ALATI kummikindaid ja
kaitseprille.

ETTEVAATUST
= ARGE OLITAGE koonuspinda mineraaldliga.
= ARGE kasutage varem kasutuselolnud torustikke.

- Seadme tddea pikendamiseks ARGE paigaldage
sellele kilmaainet R32 kasutavale seadmele kuivatit.
Kuivatusmaterjal ~ véib lahustuda ja  susteemi
kahjustada.

ETTEVAATUST

ARGE LAADIGE rohkem kiilmaainet, kui ette nahtud, et
valtida kompressori vigastamist.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN Paigaldusjuhend
Mitmeosaline seeria R32 1 5
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3 Info karbi kohta

Elektrisiisteemi paigaldamine (vaadake jaotist
"7 Elektripaigaldus" [» 21])

A HOIATUS

= Kasutuskohal tohib juhtmestikku paigaldada vaid
volitatud  elektrik ja  see PEAB  vastama
asjassepuutuvatele eeskirjadele.

= Tehke elektrilihendused olemasoleva juhtmestikuga.

= Koik objektil koostatud osad ja koik elektripaigaldised
PEAVAD vastama asjassepuutuvatele eeskirjadele.

A HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi
kaableid.

A HOIATUS

Kasutage koiki pooluseid lahutavaid lahkldliteid, millel on
kontktpunktide vahe vahemalt 3 mm, et tagada Il
kategooria ulekoormusel taielik lahtithendamine.

HOIATUS

Kui toitejuhe on vigastatud, siis TULEB see ohutuse
tagamiseks lasta asendada tootja, tema hooldusettevotte
vOi samavaarse hooldaja poolt, et ohtu valtida.

ARGE (ihendage toitepinget siseseadmele. See véib
ajendada elektril66gi voi tulekahju.

HOIATUS

= ARGE kasutage selle seadme sees iseostetud
elektriseadmeid.

= ARGE tehke klemmliistul toite  haruiihendus
dreenimispumba jne toite jaoks. See voib ajendada
elektrildogi voi tulekahju.

A
A HOIATUS
A\

HOIATUS

Hoidke sidejuhtmestik eemale vasktorudest, millel pole
soojusisolatsiooni, sest sellised torud kuumenevad kérge
temperatuurini.

B>

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

Koik elektrilised osad (kaasa arvatud termotakistid) on
toitepinge all. Arge puudutage neid paljaste katega.

B

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

Enne teenindamise alustamist Uhendage toide lahti
rohkem kui 10 minutiks ja mobdtke pinge toiteahela
kondensaatori klemmidel voi elektrilistel osadel. Pinge
PEAB olema alla 50 V DC, enne kui te voite elektrilisi osi
puudutada. Klemmide asukohti vaadake elektriskeemilt.

Vilisseadme paigaldamise I6petust66d (vaadake jaotist
"8 Vélisseadme paigaldamise I6puleviimine" [» 22])

A OHT: ELEKTRILOOGIOHT
= Veenduge, et slisteem on nduetekohaselt maandatud.

= Enne hooldamise alustamist lilitage seadme toide
valja.

= Enne toitepinge sisse lulitamist paigaldage lllituskarbi
kate.

3 Info karbi kohta

3.1 Valisseade

311 Lisatarvikute eemaldamiseks
valisseadmest

a b c d e f h
1x [1x 1x |1x 1x 1x 1x 1x
// i 6o @?T
K ] g@@ e22) kR
oo

Valisseadme paigaldusjuhend

Ohutuse Uldeeskirjad

Fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis

Fluoritud kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis
Dreenimisliitmik

Kruvide kott (juhtmeklambrite kinnitamiseks)
Ulemineku koost

Toiteslsteemi kleebis

SQ w220 T O

4 Seadme paigaldamine

A HOIATUS

Paigaldust6dod peab tegema padev tdotaja, materjalide
valik ja paigaldusviis peab vastama kohaldatavatele
digusaktidele. Euroopas on rakendatavaks standardiks
EN378.

4.1 Paigalduskoha ettevalmistus

A HOIATUS

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt tootavaid
sulteallikaid (naiteks lahtist leeki, téotavat gaasi- voi
elektriklitte seadet).

411 Nouded vilisseadme paigalduskohale

Asukoha valimisel vtke arvesse jargmisi vahekaugusi:
= 1 seinapoolne kiilg:
>100 >50

<1200

tito
it
&

&

(mm)

= 2 seinapoolset kiilge:

~ tt b [>100 ﬂ o

50 4 SEREIN

>50 =
(mm)

= 3 seinapoolset kilge:

Paigaldusjuhend
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4 Seadme paigaldamine

1t ib [>150

———
~E=

(mm)

a Ohu véljund
b Ohu sisend

Jatke 300 mm teenindusvahet lae alla ja 250 mm torustiku ja
elektrijuhtmestiku teenindamiseks.

a Kaitseekraan

b Valdav tuulesuund

¢ Ohu valjund
Valisseadet tohib paigaldada ainult hoonevaliselt, t66tamiseks
jargmistel keskkonna temperatuuridel.

Jahutusreziim Kiittereziim

-10~46°C DB

-15~24°C DB

41.2 Taiendavad nouded vilisseadme
paigalduskohale kiilmas kliimas

Valisseade peab olema kaitstud otsese lumesaju eest ja see ei tohi
KUNAGI kattuda lumega.

Lumetdke voi -varje
Alus

Valdav tuulesuund
Ohu valjund

0T

Seadme alla soovitatakse jatta vahemalt 150 mm vaba ruumi
(300 mm rohke lumega piirkondades). Paigaldage seade nii, et see
jaadb vahemalt 100 mm kérgemale kui eeldatav maksimaalne lumi.
Vajaduse korral ehitage platvorm. Vaadake lisateavet jaotisest
"4.2 Valisseadme monteerimine" [» 17].

Tugeva lumesajuga piirkondades on oluline valida paigaldamiseks
koht, kus lumi El mojutaks seadet. Kui voimalik on kiilglumesadu,
veenduge, et lumi ei mdjutaks soojusvaheti mahist. Vajaduse korral
ehitage lumekate voi varjualune ja paigaldage alus.

4.2 Valisseadme monteerimine

421 Paigaldusstruktuur

Kui vibratsioon vdib kanduda hoonele, kasutage vibratsioonikindlat
kummi (pole komplektis).

Seadme voib paigaldada vahetult betoonrédule véi muule tugevale
pinnale, kui on tagatud nduetekohane drenaaz.

Pange valmis 4 komplekti kinniteid, milles on ankrupoldid M8 voi
M10, mutrid ja seibid (pole komplektis).

| £
U: N

a 100 mm lle oletatavast lumikatte pinna

4.2.2 Valisseadme paigaldamine

\
\
\

N

\
\ \\\\\\1\:\\\\\
MW

\‘\
\

\

M
\

N\
NN
\\\\\\

N
NN
\\\\\\\

NN
NN
W
\
W
\\\\\\\
N\
\\

W
AN
NN

\
\
W\

\\\\\\

\\\\\

W
N\

LN

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
Mitmeosaline seeria R32
3P600450-2D — 2020.08

DAIKIN

Paigaldusjuhend

17



5 Torude paigaldamine

4.2.3  Aravoolu tagamiseks

@ MARKUS

Seadme paigaldamisel kilma kliimasse
meetmeid, et valjuv kondensaat El kiilmuks.

rakendage

@ MARKUS

Kui dreenimisavad voéivad jaada aluse voi péranda poolt
suletuks, paigaldage seade Ulespoole nii, et valisseadme
jalgade alla jaab vaba ruumi vahemalt 30 mm.

TEAVE

Teabe saamiseks vdimalike variantide kohta votke
Uhendust edasimuujaga.

1 Kasutage kondensaadi valjalaske liitmikku.

2 Uhendage voolik @16 mm (pole komplektis).

N, <%
R
d——=_

Dreenimisava

Alusraam
Dreenimiskork

Voolik (pole komplektis)

Q0T

5 Torude paigaldamine

5.1 Kiilmaaine torustiku ettevalmistus

511 Kiilmaaine torustiku nouded

= Torustiku materjal: fosforhappega deokstdeeritud &mbluseta
vasktoru.

= Toru labimoot.

5.1.2 Kiilmaaine torustiku isolatsioon

= Kasutage isolatsioonimaterjalina polietlleenvahtu:

= soojusjuhtivustegur 0,041 kuni 0,052 W/mK (0,035 kuni

0,045 kcal/mh°C)
= kuumustaluvusega vahemalt 120 °C

= Isolatsiooni paksus

Toru valislabimo6ot Isolatsiooni Isolatsiooni paksus
(9,) siselabimoot (J;) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm =10 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm =13 mm

Kui temperatuur on dle 30°C ja suhteline 6huniiskus on suurem kui
80%, peaks tihendusmaterjalide paksus olema vahemalt 20 mm, et
valtida kondensaadi tekkimist tihendi pinnale.

513 Kiilmaaine torustiku pikkus ja kdrguste

vahe
Mida Iihem on kiilmaaine torustik, seda tootlikum on stisteem.

Torustiku pikkused ja korguste erinevused peavad vastama
jargmistele nduetele.

Mudel Minimaalne néutav pindala
Klass 40 1,2 m?

Klass 50 1,8 m?

Ruumi minimaalne pikkus on 3 m.

Kilmaaine torustiku pikkus igal siseseadmel |20 m

Torustiku kogupikkus <30m

Sise- ja vdlisseadme
korguste vahe

Sise- ja siseseadme
korguste vahe

Klass 40 Valisseade on <15m <7,5m
Vedela kiilmaaine torustik @6,4 mm (1/4") — 2 tk paigaldatud
Gaasilise killmaaine torustik 29,5 mm (3/8") - 2 tk :Iosfsee";fj'g kui
Klass 50 Vélisseade on <75m <15m

Vedela kiilmaaine torustik 36,4 mm (1/4") — 2 tk

Gaasilise klilmaaine torustik @9,5 mm (3/8") — 1 tk

@12,7 mm (1/2") = 1 tk

= Torustiku termotdodtlusklass ja seina paksus.

Vilislabimoot | Termotootluskla
(9) ss

6,4 mm (1/4") Karastatud (O)

Paksus (t)@
9,5 mm (3/8")

>0,8 mm %)
&
12,7 mm (1/2")

@ Saltuvalt rakendusele kehtivast seadusandlusest ja seadme
maksimaalsest to6rdhust (vaadake tehasesildil naitajat "PS
High"), vdidakse néuda suuremat seinapaksust.

Siseseadmel vdib olla vaja kasutada uleminekuid. Vaadake
lisateavet jaotisest "5.2.1 Uhendused vélis- ja siseseadme vahel
ahenevaid muhve kasutades" [» 19].

paigaldatud
madalamale kui
vahemalt 1 siseseade

5.2 Kiilmaaine torustiku ithendamine

OHT: ULDISE POLETUSE v&i POLETUSHAAVADE
TEKKIMISE OHT

A ETTEVAATUST

= Seadmetel, mis on tarne ajal tdidetud kilmaainega
R32, ei tohi teha paigalduskohal jootmis- ja
keevitustoid.

= Jahutussusteemide paigaldamisel, tuleb osad, millest
vahemalt Uks osa on laaditud, Uhendada jargmisi
ndudeid arvesse vottes:

= ruumides, kus viibivad inimesed, pole objektil
tehtavates kiilmaaine R32 torustike liitekohtades
lubatud kasutada lahtivbetavat Uhendust, vélja
arvatud siseseadet torustikuga vahetult Uhendav
litekoht. Kasutuskohal tehtud Uhendused, mis
siseseadet torustikuga vahetult Uhendavad, peavad
olema lahtivoetavad.
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5 Torude paigaldamine

A ETTEVAATUST

ARGE hendage harutorustikke ja  vélisseadet
seinasiseselt kui tehakse ainult torutdid ilma siseseadet
kohe Uhendamata, et lisada teine siseseade hiljem.

A HOIATUS

= Kasutage lisamiseks ainult kilmaainet R32. Muud
ained voivad pdhjustada lambumist ja hingamisraskusi.

» R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Globaalse
soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus on 675. ARGE
LASKE sellel gaasil 6hku sattuda.

= Kulmaaine laadimisel kandke ALATI kummikindaid ja
kaitseprille.

5.21 Uhendused vilis- ja siseseadme vahel
ahenevaid muhve kasutades

Summaarne seadme voimsusklass, mida voib iihendada sellele
vélisseadmele on jargmine.

Vilisseade Siseseadmete summaarne

koguvdimsuse klass

2MXM40, 2AMXM40, 2AMXF40, |<6,0 kW

Uhendamise niide:
= Toru @9,5 mm Ghendamine gaasitoru @12,7 mm Gihendusotsakule
b c d e

a _|_
h N e PN
| L

u_’ | O

V I— -

Valisseadme Uhendusotsak
Uleminek tiitip 1

Uleminek tiilip 2
Surumutter @12,7 mm
Seadmete vaheline torustik

®©Q 0T

Maarige kilmaaine 0liga valisseadme Uhendusotsak, kuhu
keeratakse torulaiendi surumutter.

MARKUS

Kasutage Oiget mdotu mutrivdtit, et valtida surumutri
Uhenduskeerme vigastamist liigse pingutamise téttu. Olge
ettevaatlik, et mutrit voi vaiksemat toru MITTE lle
pingutada (pingutage 2/3- kuni 1-kordse
pingutusmomendiga).

5.2.2 Kiilmaaine torustiku lihendamine

1 @12,7 mm — &9,5 mm

ey
N,

éi%

2MXF40 vélisseadmele
2MXM50, 2AMXMS50, 2AMXF50, 8,5 kW « Torustiku pikkus. Piitidke paigaldada torustik vaimalikult liihike.
2MXF50
= Torustiku kaitsmine. Kaitske objektile paigaldatud torustikku
Uhendusotsak Klass Uleminek valiste vigastuste eest.
2MXM40, 2AMXM40 Q HOIATUS
A 15,20, 25, 35 _ Enne kompressori kaivitamist peab kulmaaine torustik
B 15, 20, 25, 35 — olema kindlalt Ghendatud. Kui kompressori t66tamise ajal
2AMXF40 kilmaaine torustik POLE Uhendatud ja sulgekraan on
A 25 35 avatud, siis imetakse slisteemi 6hku sisse. See pdhjustab
’ — kilmatsuklis ebanormaalse réhu, mis vbib seadet
B 25, 35 — kahjustada ja pohjustada kehavigastusi.
2MXF40 1 Uhendage vedela kiilmaaine siseseadme liitmik vélisseadme
A 20, 25, 35 — vedeliku sulgekraanile.
B 20, 25, 35 — .
2MXM50, 2AMXM50 f
a
A 15, 20, 25, 35,42 | — 0
B 15, 20, 25, 35 142 b
° —C
42, 50 — a
2AMXF50 b
A 25,35 —
B 25,35 1+2
2MXF50 )
a Vedeliku sulgekraan
A 20, 25, 35 — b Gaasi sulgekraan
B 20, 25, 35 142 ) ¢ Teenindusotsak
@ K ) 2 Uhendage gaasilise kilmaaine siseseadme liitmik valisseadme
asutage lisavarustust. . .
gaasi sulgekraanile.
Ulemineku tiiiip Uhendus

MARKUS

Soovitatav on sise- ja valisseadme vaheline kilmaaine
torustik paigaldada karbikusse voi katta kilmaaine torustik
viimistlusteibiga.

@12,7 mm — @9,5 mm

VoY

\&)

E‘E

5.3 Kiilmaaine torustiku kontrollimine

5.3.1 Lekete kontrollimine

MARKUS

ARGE (iletage seadme maksimaalset t6érdhku (vt seadme
andmeplaadil "PS High").
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6 Kiilmaaine laadimine

@ MARKUS

Kasutage ainult oma edasimitija poolt soovitatud mulltesti
lahust. Arge kasutage seebivett, mis vdib pdhjustada
survemutri pragunemist (seebivesi voib sisaldada soola,
mis absorbeerib niiskust, mis torustiku jahtudes jaatub) ja/
voi tekitab koonusuhenduste korrosiooni (seebivesi voib
sisaldada ammoniaaki, mis pdhjustab korrosiooni pronksist
survemutri ja vasest koonuse vahel).

1 Laadige slUsteem lammastikuga kuni manomeetriline réhk on
vahemalt 200 kPa (2 bar). Vaikeste lekete avastamiseks on
soovitatav kasutada rohku 3000 kPa (30 bar).

Kontrollige kéik Uhendused neile mullilahuse kandmisega.

3 Kontrollimise I6petamisel laske kogu lammastik valja.

5.3.2 Vaakumkuivatuse tegemine

@ MARKUS

Uhendage vaakumpump gaasi sulgekraani mélema
teenindusotsaku kiilge.

1 Viige susteem vaakumisse, kuni Kkollektoril naitab rdhku
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Jatke see sellisesse olekusse 4-5 minutiks ja kontrollige rohku:

HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL
Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

A HOIATUS

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt tootavaid
sulteallikaid (naiteks lahtist leeki, todtavat gaasi- voi
elektrikltte seadet).

A HOIATUS

= ARGE TORGAKE LABI v6i pdletage killmutusahela
osi.

= ARGE KASUTAGE puhastusaineid v&i vahendeid
sulatuse kiirendamiseks, valja arvatud need, mis on
tootja poolt soovitatud.

= Votke teadmiseks, et susteemis olev kllmaaine on
I6hnatu.

Kui rohk... Siis...

Ei muutu Silisteemis pole niiskust.
Protseduur on I6ppenud.
Suureneb Slisteemis on niiskust. Jatkake

jargmise sammuga.

3 Viige slUsteem vaakumisse vahemalt 2 tunniks, kuni kollektoril
naitab rohk —0,1 MPa (-1 bar).

4 Péarast pumba VALJA lilitamist kontrollige véhemalt 1 tunni
jooksul réhku.

5 Kui te El saavuta sihtvaakumit voi vaakum EI pisi 1 tundi,
tehke jargmist:

= Kontrollige uuesti lekkeid.
= Tehke uuesti vaakumiga kuivatamine.

@ MARKUS

Avage kindlasti parast torude paigaldamist ja vaakumiga
tootlemist gaasi sulgekraan. Sulsteemi kaitamine suletud
kraaniga voib pdhjustada kompressori rikkeid.

6 Kulmaaine laadimine

6.1 Teave kiilmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ARGE laske gaase
atmosfaari.

Kulmaaine tidp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus: 675

@ MARKUS

Kehtivad  seadused, mis  puudutavad fluoritud
kasvuhoonegaase, satestavad, et seadme kilmaaine
laetus on naidatud nii massina kui CO, ekvivalendina.

Valem CcoO, arvutamiseks ekvivalenttonnides:
Kilmaaine GWP vaartus x kllmaaine summaarne kogus
[kilogrammides] / 1000

Lisateabe saamiseks p66rduge oma paigaldaja poole.

A HOIATUS

Seadmes olev kilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik,
kuid tavaliselt see El leki. Kui kilmaaine lekib ruumi ja
satub kokkupuutesse pdleti, kiitteseadme voi pliidi leegiga,
siis voib tekkida tulekahju v6i moodustub tervistkahjustav
gaas.

Lulitage valja kutteainet pdletavad seadmed, ventileerige
ruum ja poéoérduge edasimuija poole, kelle kaest olete toote
ostnud.

Arge kasutage seadet, kuni hooldustéétajad kinnitavad, et
kilmaaine lekkekoht on kérvaldatud.

A HOIATUS

ARGE puudutage rikke téttu lekkivat kiilmaainet. See vib
pdhjustada raskeid kilmakahjustusi.

6.2 Taiendava kiilmaaine koguse

madramine
Torustiku Tingimus
maksimaalne
kogupikkus
<20m ARGE lisage taiendavat kiilmaainet.
>20m R=(Vedelikutorustiku kogupikkus (m)—

20 m)x0,020

R=Taiendava kiilmaaine kogus (kg)
(tmardatud kuni 0,1 kg)

TEAVE

Torude pikkus on vedelikutorude tihe suuna pikkus.

6.3 Taiemahulise taastaitmise koguse
madramine

TEAVE

Kui on vajalik tdiemahuline taastaitmine, siis on kilmaaine
kogus: tehases taidetud kilmaaine (vaadake tehasesilti) +
kindlaksmaaratud taiendav kogus.
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7 Elektripaigaldus

6.4 Kiilmaaine lisamine

A HOIATUS

= Kasutage lisamiseks ainult kilmaainet R32. Muud
ained voivad pohjustada lambumist ja hingamisraskusi.

» R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Globaalse
soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus on 675. ARGE
LASKE sellel gaasil 6hku sattuda.

= Kllmaaine laadimisel kandke ALATI kummikindaid ja
kaitseprille.

Eeldus: Veenduge enne jahutusaine lisamist, kas jahutusaine torud
on Uhendatud ja kontrollitud (lekkekontroll ja vaakumiga
kuivatamine).

1 Uhendage jahutusaine balloon teenindusavaga.
2 Lisage taiendav jahutusaine kogus.

3 Avage gaasi sulgekraan.

6.5 Fluoritud kasvuhoonegaaside

etiketi kinnitamine

1 Taitke silt jargmiselt.

|_||__l__|| Contains i gl gases a
[RXXX] ©-| [kg——b

GWP: XXX

o Ju——c
[2) _—
0 0+9 =| |kg —d
GWP x ki
| 4 ,_l 1000 = tcozeq —e
a Kui seadmega on kaasa antud fluoritud
kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis (vaadake
tarvikute hulgast), siis eraldage vastava keelega kleebis
ja liimige see llaossa "a".
b Tehases taidetud kilmaaine kogus: vaadake seda
seadme tehasesildilt
¢ Taiendavalt laetud kilmaaine kogus
d Kilmaaine kogus kokku
e Fluoritud kasvuhoonegaasi kogus kiilmaaine

summaarse koguse kohta CO,ekvivalenttonnides.
GWP = Globaalse soojenemise potentsiaal

f

A HOIATUS

Kasutage koiki pooluseid lahutavaid lahkluliteid, millel on
kontktpunktide vahe vahemalt 3 mm, et tagada |Ill
kategooria tlekoormusel taielik lahtithendamine.

HOIATUS

Kui toitejuhe on vigastatud, siis TULEB see ohutuse
tagamiseks lasta asendada tootja, tema hooldusettevétte
vOi samavaarse hooldaja poolt, et ohtu valtida.

HOIATUS

ARGE (ihendage toitepinget siseseadmele. See vdib
ajendada elektrilodgi voi tulekahju.

HOIATUS

- ARGE kasutage selle seadme sees iseostetud
elektriseadmeid.

« ARGE tehke klemmliistul toite  haruiihendus

dreenimispumba jne toite jaoks. See voib ajendada
elektriléogi voi tulekahju.

>

HOIATUS

Hoidke sidejuhtmestik eemale vasktorudest, millel pole
soojusisolatsiooni, sest sellised torud kuumenevad kérge
temperatuurini.

>

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

Koik elektrilised osad (kaasa arvatud termotakistid) on
toitepinge all. Arge puudutage neid paljaste katega.

>

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

Enne teenindamise alustamist Uhendage toide Ilahti
rohkem kui 10 minutiks ja moodtke pinge toiteahela
kondensaatori klemmidel v&i elektrilistel osadel. Pinge
PEAB olema alla 50 V DC, enne kui te voite elektrilisi osi
puudutada. Klemmide asukohti vaadake elektriskeemilt.

f
@ MARKUS

Kehtivad seadused, mis puudutavad  fluoritud
kasvuhoonegaase, satestavad, et seadme kilmaaine
laetus on naidatud nii massina kui CO, ekvivalendina.

Valem CO, arvutamiseks ekvivalenttonnides:
Kulmaaine GWP vaartus x kilmaaine summaarne kogus
[kilogrammides] / 1000

Kasutage GWP vaartusena kleebisel naidatud kogust.

[
(mE
04
[T]

©

—1 a b

2 Kinnitage etikett valisseadme sisemusse gaasi ja vedeliku
sulgekraanide lahedusse.

7 Elektripaigaldus

A OHT: ELEKTRILOOGIOHT

A HOIATUS

Seade tuleb paigaldada  vastavalt
elektripaigaldise ehitamise eeskirjadele.

asukohariigi

HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI
kaableid.

A

mitmesoonelisi

CIEER R
oo | WO
I
® = ape=s °
[ d il
k—s) = — d

i h g fe

DB1 — dioodide sild

S90 — termotakisti juhe

LED A

S40 — termo-llekoormuskaitse juhe

S20 — (valge) ruumi A elektroonilise paisuklapi méahis
S21 — (punane) ruumi B elektroonilise paisuklapi méhis
S80 — (valge) 4-kaigulise jagaja juhtme liitmik

S70 — ventilaatori mootori juhe

S99 — kitte lukusti

S91 — (punane) vedeliku termotakisti juhe

S92 — (valge) gaasi termotakisti juhe

Tester (DC-pinge piirkond)

_R e —-TQ s Q0T
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8 Vilisseadme paigaldamise I6puleviimine

71 Standardjuhtmete komponentide
tehnilised andmed

Koosteosa

Toitekaabel Pinge 220~240 V
Faas 1~
Sagedus 50 Hz

3-sooneline kaabel 2,5 mm?
HO5RN-F (60245 IEC 57)

HO7RN-F (60245 IEC 66)
3-sooneline kaabel 4,0 mm?

HO7RN-F (60245 IEC 66)
4-sooneline kaabel

Juhtme tadp

Uhenduskaabel (sise- ja vélisseadme

vahel) ristidikega 1,5 mm? voi
2,5 mm?, sobiv pingel 220
kuni 240 V
HO5RN-F (60245 IEC 57)
Soovitatud kaitseluliti 16 A

PEAVAD vastama
kohaldatavatele
oigusaktidele

Rikkevoolu-kaitseldiliti

7.2 Elektrijuhtmestiku ja vdlisseadme
tihendamiseks

1 Eemaldage lulituskarbi kate (2 kruvi).

N

.

///

7

7
M

i
//
)
i

R,
7

N
’-zx

DN

)

7
11/,
iy,
I

i

it

2 Uhendage juhtmestik vélis- ja siseadmete vahel nii, et
klemmide numbrid sobivad. Kontrollige, et torustike ja
juhtmestiku tahised sobivad kokku.

3 Veenduge, et diged juhtmestikud ihendatakse dige ruumiga (A
ruumile A, B ruumile B).

Ruumi klemm (A, B)

Kaitseldliti

Rikkevoolukaitselliti
Toitejuhtmestik

Ruumi andmesidejuhtmestik (A, B)
Kaablitdkis

-~ Q0T O

4 Keerake klemmikruvid piisavalt tugevasti kinni Phillips-
kruvikeerajaga.

5 Kontrollige juhtmeid neid kergelt tommates.

6 Kinnitage kaablitdkis tugevasti, et valtida pinge mdojumist
juhtmeklemmidele.

7 Juhtige juhtmestik labi sisseldigete, mis on tehtud katteplaadi
p&hja.

8 Kontrollige, et elektrijuhtmestik ei puuduta gaasitorustikku.

7oy Jos

9 Pange lulituskarbi kate oma kohale tagasi ja sulgege
teeninduskate.

8 Valisseadme paigaldamise
I6puleviimine

8.1 Valisseadme paigaldamise
I6petustood

OHT: ELEKTRILOOGIOHT
= Veenduge, et stisteem on nduetekohaselt maandatud.

= Enne hooldamise alustamist lllitage seadme toide
valja.

= Enne toitepinge sisse lulitamist paigaldage lulituskarbi
kate.

1 Isoleerige ja kinnitage kiilmaaine torustik ja kaablid jargmiselt.

Gaasitoru

Gaasitoru isolatsioon

Sidekaabel

Objekti juhtmestik (kui on saadaval)
Vedelikutoru

Vedelikutoru isolatsioon

g Viimistlusteip

-0 Q0T Q

2 Pange kohale teeninduskate.

9 Configuration

9.1 Saastureziimi ECONO valja
lilitamine
See sate lulitab valja juhtpuldist saadetava sisendsignaali. Kasutage

seda satet vastuvdtu blokeerimiseks sisendseadme juhtpultide
sisendiga (jahutamine/kite) juhtimisel.
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9 Configuration

9.1.1 Saastureziimi ECONO sisse liilitamine
Eeldus: Toide PEAB olema valja lulitatud.
1 Eemaldage valisseadme ulemine katteplaat (2 kruvi killgedel)

2 LuUkake elektrithenduste karbi kaas lahti. Olge ettevaatlik, et
mitte painutada elektriihenduste karbi konksu.

3 Laigake labi sild (J23).

Ulemine katteplaat
Elektriihenduste karbi kaas
Elektriihenduste karp
Trikkplaat

Trikkplaadi sillad

®Q0TO

4 Pange elektriihenduste karbi kaas oma kohale ja paigaldage
Ulemine katteplaat ja lilitage toide sisse.

9.2 Vaikne 606reziim

Vaikses 00reziimis to6tab valisseade 60sel vaiksemalt. Sellega
alaneb seadme jahutusvdimsus. Selgitage vaikse 6o6reziimi
vbimalust kasutajale ja tehke kindlaks, kas kasutaja soovib seda
kasutada.

9.2.1 Vaikse 60reziimi sisse liilitamine

Eeldus: Toide PEAB olema valja lulitatud.

1 Eemaldage valisseadme elektriihenduste karbi kaane llemine
katteplaat (vaadake "9.1.1 Saastureziimi ECONO  sisse
[Glitamine" [» 23]).

2 Loigake labi sild J6.

T~
R RR R

YYVYVYY

3 Pange kohale lGlemine katteplaat ja elektriihenduste karbi kaas.

ETTEVAATUST

Elektrithenduste karbi kaane sulgemisel jalgige, et
ventilaatori mootori juhtmed ei jaaks selle vahele.

9.3 Kiittereziimi lukustamine

Kuttereziimi lukusti piirab kitte kasutamist.

9.3.1 Kittereziimi lukustamine
1 Eemaldage llemine katteplaat (2 kruvi) ja esipaneel (8 kruvi).
Kuttereziimi lukustamiseks eemaldage S99 liitmik.

Kuttepumba reziimi (jahutamine/kitmine) l1ahtestamiseks pange
litmik tagasi.

a Esipaneel
b Ulemine katteplaat

¢ S99 liitmik
Reziim S99 liitmik
Soojuspump (jahutamine/ Uhendatud
kutmine)
Ainult kiite Lahutatud

4 Pange kohale ulemine katteplaat ja esipaneel.

TEAVE

Sundtoiming on vdimalik ka kittereziimis.

9.4 Tooootel saastureziimi funktsioon

Tob6ootel olev sadastureziim toimib jargmiselt:

= lllitab valisseadme toite VALJA,

= |Ulitab siseseadme s&astureziimi olekusse SEES.

Toéoootel sdastureziimi funktsioon to6tab jargmiste seadmetega:
FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF

Teise siseseadme kasutamisel peab t66ootel oleva saastureziimi
litmik olema sisestatud.

Tooootel sdastureziimi funktsioon on enne tarnimist valja lilitatud.

9.4.1 Seadme liilitamine té6oote
saastureziimile
Eeldus: Toide PEAB olema valja lUlitatud.
1 Eemaldage teeninduskate.

2 Uhendage lahti tbdoote séastureziimi selektiivpistik.
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10 Kasutuselevott

3 Lulitage toide sisse.

10 Kasutuselevott

10.2 Kontroll-loend kasutuselevétu ajal

O Elektrijuhtmestiku kontrollimiseks tehke jargmist.

Ohu vilja laskmiseks.

(]

] Proovikaivituse tegemiseks.

10.3 Katsekaivitus ja testimine

] Enne testi kaivitamist mootke ara pinge kaitseliiliti
primaarpoolel.

(] Torude ja juhtmete paigaldust66 on nduetekohane.

@ MARKUS

Seade peab ALATI olema varustatud termistoride ja/voi
réhuandurite/-lllititega. MUIDU v6ib kompressor vigastada
saada.

(] Sulgemiskraanid (gaas ja vedelik) on valisseadmel
taielikult avatud.

10.1 Esmase kasutuselevotu eelne
kontrollnimekiri
Parast seadme paigaldamist kontrollige esmalt Ule allpool loetletud

Uksused. Kui kéik kontrolltoimingud on tehtud, tuleb seade sulgeda.
Toite voib sisse lulitada alles parast seadme sulgemist.

Mitmetest seadmetest koosneva susteemi algldhtestamine vdib
kesta mitu minutit sdltuvalt sisendseadmetest ja lisaseadmetest.

10.3.1

Eeldus: Toitepinge PEAB OLEMA méaaratud vahemikus.
Eeldus: Katsekaivituse voib teha jahutuse voi kitte reziimis.

Proovikaivituse tegemiseks

Eeldus: Katsekaivitus tuleb teha vastavuses siseseadme
kasutusjuhendile, et veenduda, et kdik funktsioonid ja osad toétavad
nduetekohaselt.

Siseseade on digesti paigaldatud. 1 Jahutusreziimis valige madalaim programmeeritav temperatuur.
I Kuttereziimis valige kdrgeim programmeeritav temperatuur.
O Vilisseade on igesti paigaldatud. 2 Mobodtke temperatuur siseseadme sisendis ja valjundis kui seade
on tédtanud umbes minutit. Erinevus ei tohi olla rohkem kui
té6tanud umbes 20 minutit. Eri i tohi oll hkem kui
] Siisteem on korralikult maandatud ja maandusklemmid 8°C (jahutamine) véi 15°C (kitmine).
kinnitatud. 3 Esmalt kontrollige iga seadet eraldi, seejarel kontrollige kdikide
Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele. siseseadmete samaaegset tdotamist. Kontrollige nii jahutamise
L kui kitmise operatsiooni.
O] Lulituskarbis PUUDUVAD lahtised iihendused voi 4 Kui katsekaivitus on 16ppenud, seadke temperatuur
kahjustunud elektrikomponendid. tavatasemele. Jahutusreziimis: 26~28°C, kultmise reziimis:
)
] Sise- ja valisseadme sees PUUDUVAD kahjustunud 20~24°C.
komponendid ja kokkusurutud torud. TEAVE
| El esine jahutusaine lekkeid. = Vajaduse korral voib katsekaivituse deaktiveerida.
O Jahutustorud (gaas ja vedelik) on soojusisolatsiooniga. * Kui Stiade on SEES, ei saa seda uuesti kéivitada 3
minutit.
n Paigaldatud on 6ige suurusega torud ja torud on = Jahutamise ajal vbib gaasi sulgekraanil v6i muudel
korrektselt isoleeritud. osadel tekkida jaatumine. See on tavaparane.
] S__L_llgemnskraamd (gaas ja vedelik) on valisseadmel TEAVE
taielikult avatud.
X = Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lulitatud
Aravool
O olekusse VALJAS.
Veenduge, et aravool toimib sujuvalt. ) . . - .
= Kui seade parast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis
Voimalik tagajarg: Kondensaatvesi voib tilkuda. taastub viimati valitud reziim.
(] Sise- ja valisseade on vdimelised vastu vétma juhtpuldi
signaale.
] fjﬁ(:ﬁjnduste kaablitena kasutatakse ettenahtud 11 TOOte kasutuselt
] Kaitsmed, kaitseliilitid ja objekti kaitseseadised on korvaldamlne
paigaldatud selle dokumendi nduete kohaselt ja neil pole -
moodaviikusid. @ MARKUS
Kontrollige, et juhtmestiku ja torustiku tahised (ruum A ARGE PUUDKE siisteemi ise lahti votta, ststeemi
Ll kuni E) vastavad siseseadmele. lahtivétmisel, kilmaaine, dli ja muude osade kasitsemisel
- - - o . TULEB JARGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
Kontrollige, kas ruumide eelistus on maaratud 2-le voi - . . .
] . ~ kasutusest  korvaldamisel kaitlema  spetsialiseeritud
enamale ruumile. Votke arvesse, et DHW generaator - . ) )
S S S A ettevottes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.
mitmiksUsteemile vdi mitmikststeemi hibriidile, ei tohi olla
valitud eelisruumiks.
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12 Tehnilised andmed

12  Tehnilised andmed Stmbol Selgitus
HIGH VOLTAGE Kdérgepinge
. Varsl_(elr_n_tehnll_lste a"ndmete kokkuvote on piirkondlikul Daikin IES Nutika silma andur
veebisaidil (avalikult kattesaadavad).
. . . . . - IPM* Arukas toitemoodul
= Varskeimad taielikud tehnilised andmed on portaalis Daikin " "
Business Portal (vajalik on autentimine). K'R, KCR, KFR, KHuR, K'M Magnetrelee
L Faas
121  Elektriskeem e Mahise
L*R Reaktor
12.1.1  Elektriskeemi iihtsed tingmargid M Samm-mootor
. . . M*C Kompressori mootor
Otsitava osa ja selle numbri kohta saate teavet seadme " - -
elektriskeemilt. Osad on nummerdatud araabia numbritega kasvavas M*F Ventilaatori mootor
jarjekorras osade kaupa ja numbri asemel on allolevas tabelis "*". M*P Dreenimispumba mootor
Siimbol |Selgitus Siimbol |Selgitus M*S P&6rdmootor
/ __|Kaitselilti D Kaitsemaandus MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrelee
_b N Neutraal
/_ n=* N=* Keerdude arv 1abi ferriitsidamiku
— %— PAM Impulssamplituudmodulatsioon
- Uhendus Kaitsemaandus (kruvi) PCB* Trikkplaat
es-= &3} Liitmik ® Alaldi PM Toiteplokk
PS I Isstoiteplokk
JT— Maandus (- Relee liitmik mptissioteplo
o - PTC* PTC-termistor
EE R Obiekiii . :
bjekti juhtmestik lﬁ Uhendussild Q* Isoleeritud tliirelektroodiga triiak
—+|— |sulavkaitse o Klemmkarp (IGBT)
f b Siseseade [T Klemmliist Q'c Kaitselulit
INDOOR Q*DI, KLM Rikkevoolu-kaitselliti
,_ﬁ Vilisseade oe Juhtmeklamber QL Ulekoormuskaitse
OUTDOOR Q*M TermolUliti
_j/ Rikkevoolu- Q'R Rikkevoolu-kaitselilliti
kaitsellliti R* Takisti
Siimbol |Vérvus Siimbol Vérvus R*T Termistor
BLK Must ORG Oranz RC Vastuvotja
BLU Sinine PNK Roosa S*C PiirlGliti
BRN Pruun PRP, PPL Lilla S*L Ujukldliti
GRN Roheline RED Punane S*NG Kilmaaine lekkeandur
GRY Hall WHT Valge S*NPH Réhuandur (kérge)
YLW Kollane S*NPL Rdhuandur (madal)
- - S*PH, HPS* Réhululiti (kdérge)
Siimbol Selgitus —
" S*PL Rahuldliti (madal)
A*P Trikkplaat
" ST Termostaat
BS* Surunupp SEES/VALJAS, " -
tooluliti S*RH Niiskuseandur
BZ, HO Helisignaal SW, Sw* Toolalit
c* Kondensaator SA*, F1S Liigpingepiirik
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Uhendus, liitmik SR*, WLU Slgnaall Vastuvotja
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, Ss* Valikululiti
V, W, X*A, K'R_", NE SHEET METAL Kohtkindel klemmliistu plaat
D*, V*D Diood TR Trafo
DB* Dioodimoodul TC, TRC Saatja
DSs* DIP-i luliti V*, R*V Varistor
E'H Kitteseade V*R Dioodimoodul, isoleeritud
FU*, F*U, (andmetele, vaadake |Sulavkaitse tldrelektroodiga triilakuga (IGBT)
seadme sees olevat triikkplaati) toiteplokk
FG* Liitmik (Sassiilihendus) WRC Juhtmevaba kaugjuhtimispult
H* Rakmed X* Klemmkarp
H*P, LED*, V*L Margutuli, valgusdiood X*M Klemmliist (plokk)
HAP Valgusdiood (hoolduse Y*E Elektroonilise paisuklapi mahis
meeldetuletus - roheline) Y*R, Y*S Reevers-magnetklapi mahis
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12 Tehnilised andmed

Stimbol Selgitus 12.2 Torustiku skeem: Valisseade
Z*C Ferriitsidamik

ZF, Z*F Murafilter

Koosteosa PED kategooria liigitus on jargmine.

= Kérgrohuldliti: klass 1V
= Kompressor: klass I

= Muud koosteosad: viitavad PED-juhiste artiklit 4, paragrahvi 3
2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, 2MXF50
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4-kaiguline jagaja SEES: kiite
Kdrgrohululiti automaattagastusega
Summuti

Tagasivoolutoru termoandur
Kompressor

Salvesti

Harutorustik

Termotakisti (gaas)

Gaasi sulgekraan
Objektitorustiku méstmed (gaas)
Objektitorustiku mddtmed (vedelik)
Vedeliku sulgekraan
Termotakisti (vedel killmaaine)
Filter

Mootorajamiga kraan

Summuti

Vélisdhu termoandur
Soojusvaheti

Ventilaatori mootor

Kilmaaine vool: jahutamine
Kilmaaine vool: kiitmine
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