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2 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

Yksikon asennus (katso "4 Yksikon asennus” > 16])

A VAROITUS

Asennus on annettava ammattilaisen tehtavaksi.
Materiaalivalintojen ja asennuksen on noudatettava
soveltuvaa lainsdadantéa. Euroopassa sovellettava
standardi on EN378.

Asennuspaikka (katso "4.1 Asennuspaikan
valmisteleminen” > 16])

HUOMIO
= Kayta yksikkdon kiinnitettya laippamutteria.

= Levitd kaasuvuodon estdmiseksi kylmaainedljya vain
laipan  sisapuolelle. Kayta R32:lle tarkoitettu
kylmaainedljya.

Ala kayta haaroja uudelleen.

HUOMIO

= Tarkista, kestdakdé asennuspaikka yksikdn painon.
Huono asennus on vaarallinen. Se voi myds aiheuttaa
tarinda ja epanormaalia kdyntiadanta.

= Jata riittavasti huoltotilaa.

= Ald asenna yksikkda niin, ettd se koskettaa kattoa tai
seinaa, silld se voi aiheuttaa tarinaa.

A VAROITUS

Liitd kylmaaineputkisto tukevasti ennen kompressorin
kaynnistamista. Jos kylmaaineputkistoa ei ole liitetty ja
sulkuventtiili on auki kompressorin ollessa kaynnissa,
ilmaa imetaan sisaan. Seurauksena on epanormaali paine
jaahdytyspiirissa, mika voi  aiheuttaa laitteiston
vaurioitumisen ja jopa vammoja.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdéd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteitéd (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

Kylmaaineputkiston liittdminen (katso "5.2 Kylmaaineputkiston
liitdnnat" [» 18])

A HUOMIO

Virheellinen laipoitus voi aiheuttaa kylmaainekaasun
vuodon.

« ALA kaytad laippoja uudelleen. Kaytd uusia laippoja
estdmaan kylmaainekaasun vuoto.

= Kayta yksikon mukana toimitettuja laippamuttereita.
Muiden  laippamutterien  kayttdé  voi  aiheuttaa
kylmakaasun vuotoja.

Kylmaaineen taytto (katso "6 Kylmaaineen taytto" [» 20])

HUOMIO

= Ei juottamista tai hitsaamista tydmaalla yksikéille, joissa
on R32-kylmaainetaytt6 kuljetuksen aikana.

= Jaahdytysjarjestelman asennuksen aikana sellaisten
osien liittdminen, joissa ainakin yksi osa on taytetty,
tulee suorittaa ottaen huomioon seuraavat vaatimukset:

= Tiloissa, joissa oleskelee ihmisia, ei-pysyvia liitoksia ei
sallita R32-kylmaaineella lukuun ottamatta tyémaalla
tehtyja liitoksia, joilla liitetddn sisayksikkd suoraan
putkistoon. Tyémaalla tehtyjen liitosten, jotka liittavat
putkiston suoraan sisayksikoihin, taytyy olla ei-
pysyvaa tyyppia.

/& VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisélla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

A HUOMIO

Al3 liitd upotettua haaraputkea ja ulkoyksikkda toisiinsa,
kun teet vain putkitdita ilman sisayksikon liittamista, jos
myd&hemmin halutaan lisata toinen sisayksikko.

A VAROITUS

Yksikon sisdlla oleva kylma&aine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

Ala  kayta yksikkdd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, etta osa, josta kylmaainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS

= Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R32 sisaltdd fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston lampenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675.
ALA paasta néaita kaasuja iimakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja
suojalaseja.

A VAROITUS

Ala koskaan kosketa suoraan vahingossa vuotavaa
kylmaainetta. Seurauksena voi olla vakava
paleltumavamma.

HUOMIO
= ALA kayté mineraali6ljya laipoitettuun osaan.
= ALA kéyta aiempien asennusten putkia uudelleen.

= ALA koskaan asenna kuivaajaa tdhan R32-yksikkdon,
jotta sen kayttoika voitaisiin taata. Kuivausaine saattaa
liueta ja vahingoittaa jarjestelmaa.

A VAROITUS

Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R32 sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston lampenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675.
ALA paasta naita kaasuja iimakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kaytd aina suojakasineita ja
suojalaseja.

HUOMIO

Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ALA lisda kylmé&ainetta
enempaa kuin maaritetty maara.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 Split -sarja
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3 Tietoja pakkauksesta

Sahkoasennus (katso "7 Sahkdasennus” [» 21])

A VAROITUS

= Ammattitaitoisen sahkdasentajan on tehtava kaikki
johdotukset, ja niiden on taytettdva sovellettavan
lainséadannon maaraykset.

= Tee sahkdliitdnnat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja
kaikkien sahkbéasennusten on taytettava soveltuvan
lainsdadannoén maaraykset.

A VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

A VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkenta tyyppista katkaisinta,
jossa katkojan karkivali on vahintdan 3 mm ja joka tarjoaa
tayden katkaisun ylijanniteluokassa IIl.

VAROITUS

Jos virransyo6ttéjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

3 Tietoja pakkauksesta

3.1 Ulkoyksikko

3141 Varusteiden poistaminen ulkoyksikosta

a b c d e f g h
1% (1%

= 4. B
s g@@ S

Ulkoyksikén asennusopas

Yleiset varotoimet

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Poistopistoke

Ruuvipussi (johdinpitimen kiinnitysta varten)
Supistuskappaleasennelma

Energiatarra

>

K

B[®)
<.

SQ 220 T QO

4 Yksikon asennus

Al liitd virtaldhdettd sisdyksikkdon. Se saattaa aiheuttaa
sahkdiskun tai tulipalon.

VAROITUS

= Ald kaytd paikallisesti ostettuja sahkdosia tuotteen
sisalla.

A\
A VAROITUS
A\

= Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdettd
rivilittimesta. Se saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

VAROITUS

Pida yhteiskytkentajohto etdalla kupariputkista, joita ei ole
lampoeristetty, silla nama putket tulevat hyvin kuumiksi.

>

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Kaikki sahkoosat (termistorit mukaan lukien) saavat virran
virtaldhteesta. Al4 kosketa niité paljain késin.

B

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Irrota virransy6tté vahintdan 10 minuutiksi ja mittaa jannite
paavirtapiirin kondensaattoreiden liittimista tai sahkdosista
ennen huoltoa. Mitatun jannitteen taytyy olla alle 50 V DC,
ennen kuin voit koskea sahkdosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

Ulkoyksikon asennuksen viimeistely (katso "8 Ulkoyksikon
asennuksen viimeistely" [y 22])

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA
= Varmista, etta jarjestelma on maadoitettu kunnolla.
= Katkaise virransyottdé ennen huoltoa.

= Asenna kytkinrasian kansi ennen virransyoton
kytkemista paalle.

A VAROITUS

Asennus on annettava ammattilaisen tehtavaksi.
Materiaalivalintojen ja asennuksen on noudatettava
soveltuvaa lainsdadantéa. Euroopassa sovellettava
standardi on EN378.

4.1 Asennuspaikan valmisteleminen

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdad huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

411 Ulkoyksikdn asennuspaikan vaatimukset

Huomioi seuraavat etéisyysohjeet:
= Seina 1 puolella:
>100

<1200

ttito

&

= Seina 2 puolella:

1t 1 b [>100 ﬂ o

~= —
50 a8 ot P
I >50 =
(mm)

= Seina 3 puolella:

Asennusopas
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4 Yksikon asennus

Yksikon alapuolelle kannattaa jattda vahintadan 150 mm vapaata tilaa
(300 mm runsaslumisilla seuduilla). Varmista myés, etté yksikkdé on
vahintddan 100 mm odotetun suurimman Iumen korkeuden
ylapuolella. Rakenna tarvittaessa jalusta. Katso lisatietoja kohdasta
"4.2 Ulkoyksikon kiinnitys" [» 17].

Runsaslumisilla seuduilla on tarkeda valita asennuspaikka, jossa

1t ib [>150

———
~E=

(mm) lumi ei paase haittaamaan yksikon toimintaa. Jos lunta voi sataa
sivusuunnassa, varmista, ettei lumi paase vaikuttamaan
a llmanpoisto lammodnvaihtimen kierukkaan. Asenna tarvittaessa lumisuojus tai

b limanotto suoja ja jalusta.

Jata kattopinnan alapuolelle 300 mm tydskentelytilaa ja 250 mm
putki- ja sdhkéhuoltoa varten.

4.2 Ulkoyksikon kiinnitys

421 Asennusrakenteen tarjoaminen

Kéayta tarinankestavaa kumia (hankitaan erikseen) tapauksissa,
joissa tarinat voivat siirtya rakennukseen.

Yksikkd voidaan asentaa suoraan betoniverannalle tai muulle
tukevalle alustalle, kunhan asianmukaisesta vedenpoistosta
huolehditaan.

Ota valmiiksi 4 sarjaa M8- tai M10-ankkuripultteja, muttereita ja
aluslaattoja (hankittava erikseen).

1S
| 5 -
o
U= Q
a Estolevy
b Vallitseva tuulen suunta
¢ limanpoisto
Ulkoyksikké on suunniteltu vain ulkoasennusta varten ja seuraaviin @
ympariston lampaétiloihin: ;
()

Jaahdytystila Lammitystila i €
-10~46°C DB —-15~24°C DB ‘

4.1.2 Ulkoyksikon asennuspaikan
lisavaatimukset kylméssa ilmastossa

Suojaa ulkoyksikkda suoralta Iumisateelta ja varmista, etta
ulkoyksikkod El voi jaada lumen alle.

(mm)

a 100 mm odotetun lumen korkeuden ylapuolella

422 Ulkoyksikon asentaminen
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5 Putkiston asennus

4.2.3 Tyhjennyksesta huolehtiminen

@ HUOMIOITAVAA

Jos yksikkd asennetaan kylmaan ilmastoon, ryhdy riittaviin
toimiin, jotta poistunut kondenssivesi ei padse jaatymaan.

@ HUOMIOITAVAA

Jos ulkoyksikdn poistoaukot ovat kiinnitysalustan tai
lattiapinnan peitossa, laita <30 mm korkeat lisdjalat
ulkoyksikon jalkojen alle.

TIETOJA

Saat lisatietoja
jalleenmyyjaltasi.

saatavilla olevista vaihtoehdoista

1 Kayta tyhjennystulppaa tyhjennykseen.

2 Kaytd @16 mm:n letkua (hankittava erikseen).

) . "N
“ 4§

| S— c

L

Tyhjennysportti
Pohjakehys
Tyhjennystulppa

Letku (hankittava erikseen)

d—

Q0T

5 Putkiston asennus

5.1 Kylmaaineputkiston valmistelu

511 Kylmaaineputkiston vaatimukset

= Putkiston materiaali: Fosforihappopelkistetty saumaton kupari.

= Putkiston halkaisija:

5.1.2 Jaahdytysputkiston eristys

= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:

= |lammonsiirtonopeus valilla 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja
0,045 kcal/mh°C)

= lAGmmdnkesto vahintaan 120 °C

= Erityksen paksuus

Putken Erityksen Eristyksen paksuus
ulkohalkaisija (&,) | sisédhalkaisija (J;) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm

Luokka 40

Nesteputkisto 2x 36,4 mm (1/4")

Kaasuputkisto 2% 9,5 mm (3/8")

Luokka 50

Nesteputkisto 2x 36,4 mm (1/4")

Kaasuputkisto 1x &9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")

= Putkiston temperointiaste ja paksuus:

Ulkohalkaisija | Temperointiaste| Paksuus (t)®

Jos lampédtila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
eristemateriaalin tulee olla vahintddn 20 mm paksua kondensaation
ehkaisemiseksi eristeen pinnalla.

513 Kylmaaineputkiston pituus ja korkeuserot

Mité lyhyempi kylméaaineputkisto, sitd parempi jarjestelman teho.

Putkiston pituus- ja korkeuserojen on taytettava seuraavat
vaatimukset.

Malli Pienin tarvittava tila
Luokka 40 1,2 m?
Luokka 50 1,8 m?

Lyhin sallittu pituus huonetta kohden on 3 m.

Kylmé&aineputkiston pituus kuhunkin <20m

sisayksikkdon

Kylmé&aineputkiston kokonaispituus <30 m
Korkeusero Korkeusero
ulkoyksikko— sisayksikko—
sisayksikko sisdyksikko

Ulkoyksikkd <15m <7,5m

asennettu

korkeammalle kuin

sisayksikko

Ulkoyksikko <7,5m <15 m

asennettu alemmas

kuin vahintaan 1

sisayksikko

5.2 Kylmaaineputkiston liitannat

12,7 mm (1/2")

@ Sovellettavan lainsdadannon ja yksikon suurimman tyopaineen
mukaan (katso PS High yksikon nimikilvessa) voidaan tarvita
paksumpia putkia.

Supistuskappaleita taytyy ehka kayttda sisayksikon mukaan. Katso
tarkempia tietoja kohdasta "5.2.1 Liitdnnat ulko- ja sisayksikdiden
valilla supistuskappaleita kayttamalla" [» 19].

(@)
6,4 mm (1/4") Karkaistu (O) 20,8 mm N VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA
95 ; -t
,5 mm (3/8")
4

A HUOMIO

Ei juottamista tai hitsaamista tydmaalla yksikdille, joissa
on R32-kylmaainetayttd kuljetuksen aikana.

= Jaahdytysjarjestelman asennuksen aikana sellaisten
osien liittdminen, joissa ainakin yksi osa on taytetty,
tulee suorittaa ottaen huomioon seuraavat vaatimukset:

= Tiloissa, joissa oleskelee ihmisia, ei-pysyvia liitoksia ei
sallita R32-kylmaaineella lukuun ottamatta tydmaalla
tehtyja liitoksia, joilla liitetddn sisdyksikkd suoraan
putkistoon. Tyémaalla tehtyjen liitosten, jotka liittavat
putkiston suoraan sisayksikdihin, taytyy olla ei-
pysyvaa tyyppia.

Asennusopas
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5 Putkiston asennus

A HUOMIO

Ala liita upotettua haaraputkea ja ulkoyksikkoé toisiinsa,
kun teet vain putkitéita ilman sisayksikon liittdmista, jos
my&hemmin halutaan lisata toinen sisayksikko.

VAROITUS

= Kaytd vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R32 sisaltad fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston lampenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675.
ALA paasta naita kaasuja ilmakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja
suojalaseja.

5.21 Liitdnnat ulko- ja sisayksikoiden valilla
supistuskappaleita kayttamalla

Sisayksikon kokonaiskapasiteettiluokka, joka voidaan liittaa
tahan ulkoyksikkoon:

Ulkoyksikko Sisdyksikon

kokonaiskapasiteettiluokka

2MXM40, 2AMXM40, 2AMXF40, |<6,0 kW

Liitantaesimerkki:
= 9,5 mm putken liittdminen @12,7 mm kaasuputken liitdntaporttiin
b c d e

a _|_
h N e PN
| L

1% ——

u_’ O
Ulkoyksikon liitantaportti

Supistuskappaleen tyyppi 1

Supistuskappaleen tyyppi 2

Laippamutteri @12,7 mm:lle

e Yksikdiden valinen putkisto

0T

Levita jaahdytysoljya ulkoyksikon kierteiseen liitantaporttiin, johon
laippamultteri tulee.

@ HUOMIOITAVAA

Kayta sopivaa avainta, jotta laippamutteria ei kiristeta liikaa
ja litAnnan kierteet eivat vahingoitu. Ala kiristd mutteria
likaa, tai pienempi putki voi vaurioitua (noin 2/3—1x
normaali kiristysmomentti).

5.2.2 Kylmaaineputkiston liittaminen
ulkoyksikkoon

@ Kayta lisavarustetta.

2MXF40 = Putkiston pituus. Pida kenttaputkisto mahdollisimman lyhyena.
2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, |<8,5 kW . . . . . o .
= Putkiston suojaus. Suojaa kenttaputkisto fyysisilta vaurioilta.
2MXF50
Portti Luokka Supistuskappale A VAROITUS
2MXM40, 2AMXM40 L!.ité .ky!.mé:\ai'r?eputkisto t.Lljk.evasti .ennen. komp"ressor!n
kaynnistamistd. Jos kylmaaineputkistoa ei ole liitetty ja
A 15,20, 25, 35 - sulkuventtiili on auki kompressorin ollessa kaynnissa,
B 15, 20, 25, 35 - ilmaa imetaan sisaan. Seurauksena on epanormaali paine
2AMXF40 jaéhdytyspiirissa, mika  voi  aiheuttaa laitteiston
vaurioitumisen ja jopa vammoja.
A 25,35 -
B 25,35 _ 1 Yhdistd nestemdisen kylmaaineen liitdntd sisayksikosta
ulkoyksikdn nestesulkuventtiiliin.
2MXF40
A 20, 25, 35 - @l : I
B 20, 25, 35 - a I
2MXM50, 2AMXMS0 b ' Xﬂl
A 15,20, 25, 35, 429 |- :[[][- —c
B 15, 20, 25, 35 142 2 :ﬂﬂL
L

42,50 - b B =9 s
2AMXF50 o
A 25,35 -
B 25, 35 1+2 a Nesteen sulkuventtiili

b Kaasun sulkuventtiili

2MXF50 ¢ Huoltoportti
A 20, 25,35 - 2 Yhdista kaasumaisen kylmaaineen liitinta sisdyksikosta
B 20, 25, 35 1+2 ulkoyksikon kaasun sulkuventtiiliin.

Supistuskappaleen tyyppi Liitanta

@12,7 mm — &9,5 mm

1 ey
&

éi%

@ HUOMIOITAVAA

On suositeltavaa, ettd sisdyksikon ja ulkoyksikén valinen
kylmdaineputkisto  asennetaan kanavaan tai ettd
kylmaaineputkisto on kiedottu suojateippiin.

@12,7 mm — @9,5 mm

VoY

\&)

E‘E

5.3 Kylmaaineputkiston liitantojen
tarkistaminen

5.31 Vuotojen tarkistaminen

HUOMIOITAVAA

ALA vylita yksikén maksimitydpainetta (katso “PS High”
yksikon nimikilvesta).
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6 Kylmaaineen taytto

@ HUOMIOITAVAA

Kayta edustajasi suosittelemaa kuplatestiliuosta. Ala kayta
saippuavetta, koska se voi aiheuttaa laippamutteriin
halkeamia (saippuavedessa saattaa olla suolaa, joka imee
kosteutta, joka jaatyy putkiston kylmetessa) ja korroosiota
(saippuavesi saattaa sisaltdad ammoniumia, joka aiheuttaa
korroosioilmién messinkisen laippamutterin ja kuparilaipan
valilla).

1 Taytd jarjestelmd typpikaasulla, kunnes mittarin paine on
vahintddan 200 kPa (2 bar). On suositeltavaa paineistaa
3000 kPa:han (30 bar) pienten vuotojen l16ytamiseksi.

2 Tarkista jarjestelman kaikki putkilitdnnat vuotojen varalta
kuplatestiliuoksella.

3 Poista kaikki typpikaasu.

5.3.2 Tyhjiokuivauksen suorittaminen

@ HUOMIOITAVAA

Kytke tyhjiopumppu kaasun sulkuventtilien kumpaankin
huoltoporttiin.

1 Tyhjioi jarjestelmaa, kunnes mittarin paine osoittaa —0,1 MPa
(=1 bar).

2 Jata sellaiseksi 4-5 minuutiksi ja tarkista paine:

Jos paine... Silloin...

Ei muutu Jarjestelmassa ei ole
kosteutta. Tama toimenpide on
valmis.

Kasvaa Jarjestelmassa on kosteutta.
Siirry seuraavaan vaiheeseen.

3 Tyhjidi jarjestelmaad vahintddn 2 tunnin ajan -0,1 MPa:n
(=1 bar) paineeseen.

4 Kun olet kytkenyt pumpun pois paalta, tarkkaile painetta
vahintdan 1 tunnin ajan.

5 Jos jarjestelma El saavuta kohdetyhji6ta tai pysty pitdmaan
tyhjiota 1 tunnin ajan, toimi seuraavasti:

= Tarkista vuodot uudelleen.
= Suorita tyhjiokuivaus uudelleen.

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd kaasusulkuventtili avataan putkiston
asennuksen ja  tyhjidinnin  jalkeen.  Jarjestelman
kayttdminen venttiili kiinni voi rikkoa kompressorin.

6 Kylmaaineen taytto

6.1 Tietoja kylmaaineesta

Tama tuote sisaltdd fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paasti
kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

limaston Iampenemispotentiaali (GWP): 675

@ HUOMIOITAVAA

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdadanto
edellyttad, ettd yksikdn kylmaaineen maara ilmoitetaan
seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisélla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkoélammitin).

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

« ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettd jarjestelmassad oleva kylmaaine on
hajutonta.

VAROITUS

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensad vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

Ala  kayta yksikkdd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, etta osa, josta kylmaainetta vuosi, on korjattu.

/_\ VAROITUS
Ald koskaan kosketa suoraan vahingossa vuotavaa
kylmaainetta. Seurauksena Vvoi olla vakava
paleltumavamma.
6.2 Lisakylmaaineen maaran
maarittaminen
Jos nesteputkiston Niin...

kokonaispituus on...

<20 m

ALA lisda kylmaainetta.

>20m

R=(nesteputkiston kokonaispituus (m)—
20 m)*0,020

R=lisdysmaara (kg) (pyoristetédan 0,1 kg:n
tarkkuudella)

TIETOJA

Putkiston pituus on nesteputkiston yksisuuntainen pituus.

6.3

Tayden tayttomaaran
maarittaminen

TIETOJA

Jos taysi tayttd vaaditaan, kylmaaineen taysi tayttomaara
on: tehtaan kylmaainetayttd (katso yksikon nimikilped) +
maaritetty lisdmaara.

Asennusopas DAIKIN
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7 Sahkoasennus

6.4 Kylmaaineen lisaaminen

VAROITUS

= Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R32 sisaltad fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston lampenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675.
ALA paasta néaitd kaasuja iimakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja
suojalaseja.

Edellytys: Varmista ennen  kylmdaineen  tayttéa, ettd
kylmaaineputkisto on liitetty ja tarkistettu (vuototesti ja tyhjidkuivaus).

1 Liitd kylmaainesylinteri huoltoporttiin.
2 Tayta lisamaara kylmaainetta.

3 Avaa kaasusulkuventtiili.

6.5 Fluorattuja kasvihuonekaasuja
koskevan tunnuksen

kiinnittaminen
1 Tayta tarra seuraavasti:
(L] contains fiuorinated g gases a
(| RXXK] oo

o Jo o

(2]
9 9+0- |k —d
ﬁﬁ,ﬁl%= tcizeq-—e

a Jos yksikén mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja
kasvihuonekaasuja koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota
soveltuva kieli ja kiinnitéd se kohdan a paalle.

Tehtaalla lisatty kylméaaine: katso yksikon nimikilpi
Lisatyn kylmaaineen maara

Kylmaaineen kokonaismaara

Kylmaaineen kokonaismaaran fluorattujen
kasvihuonekaasujen maara ilmoitettuna CO,-
ekvivalenttitonneina.

f GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

@ HUOMIOITAVAA

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdadanto
edellyttda, ettd yksikdn kylmdaineen maara ilmoitetaan
seka painona ettéd CO,-ekvivalenttina.

®Q0UT

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kayta kylmaaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

2 Kiinnita tunnus ulkoyksikdén sisdpuolelle lahelle kaasu- ja
nestesulkuventtiileita.

7 Sahkoasennus

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

Laite on asennettava kansallisten kytkentamaaraysten
mukaisesti.

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttokaapelina.

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkenta tyyppista katkaisinta,
jossa katkojan karkivali on vahintdan 3 mm ja joka tarjoaa
tayden katkaisun ylijanniteluokassa III.

A VAROITUS

Jos virransyottojohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

A VAROITUS

Al liitd virtaldhdettd sisdyksikkddn. Se saattaa aiheuttaa
sahkdiskun tai tulipalon.

A VAROITUS

= Al3d kéytd paikallisesti ostettuja sdhkdosia tuotteen
sisalla.

= Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdettd
rivilittimesta. Se saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

A VAROITUS

Pida yhteiskytkentajohto etdalla kupariputkista, joita ei ole
lampoeristetty, silla nama putket tulevat hyvin kuumiksi.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Kaikki sahkoosat (termistorit mukaan lukien) saavat virran
virtaldhteesta. Al4 kosketa niité paljain késin.

>

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Irrota virransyo6ttd vahintaan 10 minuutiksi ja mittaa jannite
paavirtapiirin kondensaattoreiden liittimista tai sahkdosista
ennen huoltoa. Mitatun jannitteen taytyy olla alle 50 V DC,
ennen kuin voit koskea sahkdosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

EEB —1 a b

DB1 diodisilta

S90 termistorin paajohdin

LED A

S40 lampdreleen paajohdin

S20 (valkoinen) huoneen A elektronisen paisuntaventtiilin
kaami

S21 (punainen) huoneen B elektronisen paisuntaventtiilin
kaami

S80 (valkoinen) 4-tieventtiilin padjohtimen liitin

S70 puhallinmoottorin paajohdin

S99 lammityslukko

S91 (punainen) nestetermistorin paajohdin

S92 (valkoinen) kaasutermistorin paajohdin

Yleismittari (tasavirtajannitealue)

- ®Q0TO

_—R— -
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8 Ulkoyksikon asennuksen viimeistely

71 Tavallisten johdotusosien tekniset

tiedot
Komponentti
Virransyéttdkaapel |Jannite 220~240 V
i Vaihe 1~
Taajuus 50 Hz

3-johdinkaapeli 2,5 mm?
HO5RN-F (60245 IEC 57)
HO7RN-F (60245 IEC 66)
3-johdinkaapeli 4,0 mm?
HO7RN-F (60245 IEC 66)

4-johdinkaapeli 1,5 mm? tai
2,5 mm?, sopii 220~240 V:lle

HO5RN-F (60245 IEC 57)
Suositeltu virtakytkin 16 A
Vikavirtasuoja

Johdon tyyppi

Yhteiskytkentékaapeli
(sisayksikko<«sulkoyksikko)

Soveltuvaa lainsaadantoa
on noudatettava

7.2 Sahkojohtojen kytkeminen
ulkoyksikkoon

1 Irrota kytkinrasian kansi (2 ruuvia).

',"'y

//l

o
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o
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7
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2 Kytke johtimen sisa- ja ulkoyksikdiden valiin niin, etta liittimien
numerot tdsmaavat. Muista sovittaa putkien ja johtojen symbolit
yhteen.

3 Muista kytkea oikeat johdot oikeaan huoneeseen (A-A, B-B).

Huoneen liitin (A, B)
Suojakatkaisin
Maavuotosuojakatkaisin
Virransyoéttokaapeli
Huoneen (A, B) yhdysjohdin
Johdinpidin

-0 Q0T O

4 Kirista liitinruuvit kunnolla kayttamalla ristipdaruuvitalttaa.
Tarkista, etta johtimet eivat irtoa, vetamalla niita kevyesti.
Kiinnitad johdinpidin tiukasti, jotta johtimin liittimiin ei kohdistuisi
ulkoista rasitusta.

Vie johtimet suojalevyn pohjassa olevan reian lapi.

Varmista, etta sahkojohdot eivat kosketa kaasuputkia.

® RO © D 2RO @ N
F[@[® ®
t ¥ powE

.D j
1A B

9 Kiinnita kytkinrasian kansi ja huoltokansi takaisin.

8 Ulkoyksikon asennuksen
viimeistely

8.1 Ulkoyksikon asennuksen
viimeistely

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
= Varmista, ettd jarjestelma on maadoitettu kunnolla.
= Katkaise virransyottoé ennen huoltoa.

= Asenna kytkinrasian kansi ennen
kytkemista paalle.

virransyoton

1 Erista ja kiinnita kylmaaineputki ja kaapelit seuraavasti:

Kaasuputki
Kaasuputken eristys
Yhteiskytkentékaapeli
Kenttéjohdotus (jos on)
Nesteputki
Nesteputken eristys

g Eristysnauha

-0 Q0T QO

2 Asenna huoltokansi.

9 Configuration

9.1 Tietoja ECONO-tilan
estoasetuksesta
Tama asetus poistaa kaytostd kayttoliittyman tulo-ohjaussignaalin.

Kéayta tata asetusta, kun haluat estéa sisayksikdiden kayttoliittymien
tulo-ohjausten (jaahdytys/lammitys) vastaanoton.

9.1.1 ECONO-tilan estoasetuksen ottaminen
kayttoon
Edellytys: Paavirtakytkimen taytyy olla pois paalta.
1 lIrrota ulkoyksikdn ylalevy (2 ruuvia kummallakin puolella)

2 Irrota sahkorasian kansi liu'uttamalla. Ald taivuta s@hkorasian
koukkua.

3 Katkaise hyppyjohdin (J23).

Asennusopas
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9 Configuration

Ylalevy
Sahkorasian kansi
Séahkorasia

PCB
PCB-hyppyjohtimet

®OQ0TQ

4 Asenna sahkorasian kansi ja ylalevy takaisin painvastaisessa
jarjestyksessa ja kytke paavirtakytkin paalle.

9.2 Tietoja hiljaisesta yotilasta

Hiljainen ydtila -toiminto saa ulkoyksikdn toimimaan hiljaisemmin
ybaikaan. Tama alentaa yksikon jaahdytyskapasiteettia. Selita
hiljainen ydétila asiakkaalle ja varmista, haluaako asiakas kayttaa
sita.

9.21 Hiljaisen yotilan kytkeminen paalle
Edellytys: Paavirtakytkimen taytyy olla pois paalta.

1 lIrrota ulkoyksikdn ylalevy ja sahkérasian kansi (katso
"9.1.1 ECONO-tilan estoasetuksen ottaminen kayttoon" [» 22])

2 Katkaise hyppyjohdin J6.

SIEEIEIE A
PPPB ’

TTT%
RRARARIRARS)

3 Asenna ylalevy ja sdhkoérasian kansi takaisin.

A HUOMIO

Kun asennat sahkoérasian kantta takaisin, katso, ettei
puhallinmoottorin paajohdin jaa puristuksiin.

9.3 Tietoja lammitystilan lukosta

Lammitystilan lukko rajoittaa yksikén lammitystoimintaan.

9.3.1 Lammitystilan lukon kytkeminen paalle

1 Irrota ylalevy (2 ruuvia) ja etulevy (8 ruuvia).
Aseta lammitystilan lukko irrottamalla S99-liitin.

3 Nollaa ldmpdpumpputila (jadhdytys/lammitys) kytkemalla liitin
takaisin.

a Etulevy

b Ylalevy

¢ S99-liitin
Tila S$99-liitin
Lampopumppu (jadhdytys/ Kytketty
lammitys)
Vain lammitys Ei kytketty

4 Asenna ylalevy ja etulevy takaisin.

TIETOJA

Pakkokayttd on kaytettavissd myds lammitystilassa.

9.4 Tietoja sahkoa saastavasta
valmiustilatoiminnosta

Sahkoa saastava valmiustilatoiminto:
= katkaisee virransy6ton ulkoyksikkdon ja
= kytkee sahkoa saastava valmiustila paalle sisayksikossa.

Sahkoda saastava valmiustilatoiminto toimii seuraavien yksikdiden
kanssa:

FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF

Jos kaytetdan jotain muuta sisayksikkéa, sahkoa saastavan
valmiustilan liitin taytyy kytkea.

Valmiustilatoiminto on poistettu kaytdsta ennen toimitusta.

9.4.1 Valmiustilatoiminnon ottaminen kayttoon
Edellytys: Paavirtakytkimen taytyy olla pois paalta.
1 Irrota huoltokansi.

2 Kytke irti valmiustilan valintaliitin.

[ 1] °

i

1 T

3 Kaanna paavirtakytkin paalle.
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10 Kayttoonotto

10 Kayttoonotto

] Ulkoyksikon sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat
kokonaan auki.

@ HUOMIOITAVAA

Kayta yksikkdéa aina termistorien ja/tai paineanturien/-
kytkimien kanssa. Muuten kompressori saattaa palaa.

10.1 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

Tarkista ensin alla luetellut kohteet yksikdn asennuksen jalkeen. Kun
kaikki tarkistukset on tehty, yksikko taytyy sulkea. Kaynnista yksikko,
kun se on suljettu.

] Sisayksikko on kiinnitetty oikein.

O] Ulkoyksikké on kiinnitetty oikein.

(] Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on
kiristetty.

] Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran
jannitearvoja.

] Kytkinrasiassa El ole loysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkoisia komponentteja.

] Sisa- ja ulkoyksikon sisallda El ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

] Kylmaainevuotoja El ole.

(] Kylmaaineen putket (kaasu ja neste) on [ampderistetty.

(] Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein
eristetty.

[] Ulkoyksikdn sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat
kokonaan auki.

Vedenpoisto

] P
Varmista, ettéa vedenpoisto toimii esteettomasti.
Mahdollinen seuraus: kondenssivetta saattaa tippua.

] Sisayksikko vastaanottaa kayttoliittyman signaalit.

] Maéritettyja johtoja kaytetdan yhteiskytkentdjohtoon.

(] Sulakkeet, virtakytkimet tai paikallisesti asennetut
suojalaitteet on asennettu tdéman asiakirjan mukaisesti,
eika niita ole ohitettu.

] Tarkista, vastaavatko kunkin sisdyksikon johtojen ja
putkien merkit (huone A~E) toisiaan.

] Tarkista, onko ensisijaisen huoneen asetus tehty 2 tai
useammalle huoneelle. Muista, ettd, ensisijaiseksi
huoneeksi ei saa valita DHW-generaattoria tai Hybrid for
Multi -sovellusta.

10.2 Tarkistuslista kdayttoonoton aikana

(] Johdotuksen tarkistaminen.

[] limanpoiston suorittaminen.

[] Koekayton suorittaminen.

10.3 Koekaytto ja testaus

Usean laitteen jarjestelman alustaminen voi kestda useita minuutteja
sisayksikdiden maaran ja kaytettyjen lisdvarusteiden mukaan.

10.3.1
Edellytys: Virtalahteen taytyy olla maaritetylla alueella.

Koekayton suorittaminen

Edellytys:  Koekaytté  voidaan  suorittaa

lammitystilassa.

jadahdytys-  tai

Edellytys: Koekayttd taytyy suorittaa sisayksikon kayttdboppaan
mukaisesti sen varmistamiseksi, ettd kaikki toiminnot ja osat toimivat
kunnolla.

1 Valitse jaahdytystilassa alin ohjelmoitava lampdtila. Valitse
lammitystilassa ylin ohjelmoitava lampétila.

2 Mittaa lampétila sisayksikon tulo- ja menoaukoissa, kun yksikko
on ollut toiminnassa noin 20 minuuttia. Eron taytyy olla yli 8°C
(jaahdytys) tai 15°C (Iammitys).

3 Tarkista ensin kunkin yksikdn toiminta erikseen ja sitten
kaikkien sisdyksikdiden samanaikainen toiminta. Tarkasta seka
lammitys- etta jaahdytystoiminta.

4 Kun koekayttd on paattynyt, aseta lampétila normaalille tasolle.
Jaahdytystila: 26~28°C, lammitystila: 20~24°C.

TIETOJA

= Koekayttd voidaan tarvittaessa poistaa kaytosta.

= Kun yksikkd on kytketty pois paalta, sita ei voi
kaynnistada uudelleen 3 minuuttiin.

= Jaahdytyksen aikana kaasun sulkuventtiilin tai muihin
osiin saattaa muodostua huurretta. Tdma on normaalia.

TIETOJA

= Yksikko kuluttaa sahkoa, vaikka se olisi sammutettu.

= Kun virta palaa sahkokatkon jalkeen, aiemmin valitun
tilan kayttda jatketaan.

11 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yritd purkaa jarjestelméa itse: jarjestelman purku seka
kylmaaineen, oljyn ja muiden osien kasittelyssa ON
noudatettava soveltuvaa lainsaadantda. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten.

12 Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

saatavana

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

121 Kytkentakaavio

1211

Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on  yksikdn
kytkentédkaaviossa. Osat on numeroitu arabialaisilla numeroilla

Yhdistetty kytkentdkaavion selitys

] Mittaa ennen koekdyton  aloittamista  jannite nousevassa jarjestyksessd, ja numerointi esitetddn alla olevassa
turvakatkaisimen ensiopuolelta. yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa.
] Putki- ja kytkentatyot tasmaavat.
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12 Tekniset tiedot

Symboli (Selitys Symboli |Selitys Symboli Selitys
_/_ Suojakatkaisin @ Suojamaadoitus M*S Kaantémoottori
-b/— MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magneettirele
N Nolla
— — n=* N=* Kiertojen maara ferriittisydamen
- Liitanta Suojamaadoitus (ruuvi) lapi
e sal} | Litin ® Tasasuuntain PAM Pulssiamplitudimodulaatio
pCB* Piirilevy
L Maadoitus G- Releliitin : _
- PM* Virtamoduuli
--ICW B -|Kenttajohdotus @ Oikosulkuliitin PS Paavirran kytkenta
_E_ Sulake o Liitin PTC* PTC-termistori
_@_ Siséyksikkd o0 Riviliitin Q* Eristehilatransistori (IGBT)
INDOOR Q*C Suojakatkaisin
,_ﬁ Ulkoyksikko o e Johdinpidin Q*DI, KLM Maavuotosuojakatkaisin
CUTDOOR Q*L Ylikuormasuoja
_j/ Vikavirtasuoja QM Lampokytkin
Q*R Vikavirtasuoja
Symboli |Vari Symboli Vari R* Vastus
BLK Musta ORG Oranssi R*T Termistori
BLU Sininen PNK Vaaleanpunainen RC Vastaanotin
BRN Ruskea PRP, PPL Purppura S*C Rajakytkin
GRN Vihrea RED Punainen S*L Uimurikytkin
GRY Harmaa WHT Valkoinen S*NG Kylmé&ainevuodon ilmaisin
YLW Keltainen S*NPH Paineanturi (korkea)
Symboli Selitys S*NPL Paineanturi (matala)
AP Piilevy S*PH, HPS* Painekytkin (korkea)
BS* Painike PAALLA/ POIS, S*PL Painekytkin (matala)
kayttokytkin S*T Termostaatti
BZ, H*O Summeri S*RH Kosteusanturi
c* Kondensaattori S*™W, Sw* Kayttokytkin
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Liitanta, liitin SA*, F18 Ylijannitesuoja
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, SR*, WLU Signaalin vastaanotin
V. W, XA, K'R_", NE ss* Valintakytkin
D, V'D Diodi SHEET METAL Kytkentériman kiinted levy
DB* Diodisilta R Muuntaja
Ds* DIP-kytkin TC, TRC Lahetin
E'H _ Lammitin Vs, RV Varistori
ikin ot covasa | Diodeils, erihfaensisorn
piirilevysta)
FGr Litin (rungon maa) WRC L?r?gaton kaukosaadin
H* Johdinsarja X Liltin
H*P, LED, V'L Merkkivalo, valodiodi XiM Rivilitin (tohko) -
HAP LED (huoltomonitori, vihres) YE Eﬁ::ion'sen paisuntaventilin
HIGH VOLTAGE Suurannite Y*R, Y*S Kéaanteinen magneettiventtiilin
IES Intelligent Eye -anturi kierukka
IPM* Alykas virtamoduuli Z*C Ferriittisydan
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Magneettirele ZF, Z*F Kohinasuodatin
L Virta
L Kierukka 12.2  Putkikaavio: Ulkoyksikko
L*R Reaktori
M Askelmoottori Komponenttien PED-luokan luokitus:
M*C Kompressorin moottori = Korkeapainekytkimet: luokka IV
M*F Tuuletinmoottori = Kompressori: luokka I
M*P Tyhjennyspumpun moottori = Muut komponentit: katso PED-artikla 4, kohta 3
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12 Tekniset tiedot

2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, 2MXF50
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Huone A

Huone B

4-tieventtiili paalla: lammitys
Korkeapainekytkin ja automaattinen nollaus
Vaimennin

Poistoputken termistori
Kompressori
Akkumulaattori

Haaraputki

Termistori (kaasu)

Kaasun sulkuventtiili
Kenttéputkisto (kaasu)
Kenttéputkisto (neste)
Nesteen sulkuventtiili
Termistori (neste)

Suodatin

Moottorikayttdinen venttiili
Vaimennin

Ulkolampétilan termistori
Lammonvaihdin
Tuuletinmoottori
Kylmaainevirtaus: jaahdytys
Kylmaainevirtaus: lammitys
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