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1 A dokumentum bemutatasa

1.1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség

Képesitett szerel6k

INFORMACIO

A készilék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali
aruhazi, konnydipari vagy mezdgazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

A FIGYELEM

Ugyelien ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a
karbantartas, a javitas és a felhasznalt anyagok
megfeleljenek a Daikin utasitasainak és a jogszabalyi
elbéirasoknak, és a munkat kizarélag szakember végezze
el. Eurépaban, valamint az IEC szabvanyokat hasznald
tertileteken az EN/IEC 60335-2-40 a vonatkozé szabvany.

INFORMACIO

Ez a dokumentum csak a kultéri egység felszerelésével
kapcsolatos informaciokat tartalmazza. A beltéri egység
beszereléséhez  (a  beltéri  egység felszerelése,
hit6kézegcsd csatlakoztatdsa a beltéri  egységhez,
elektromos hozalozas bekotése a beltéri egységre...) lasd
a beltéri egység szerelési ututatojat.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes
dokumentéacidkészlet a kdvetkez6kbdl all:

« Altalanos biztonsagi elirasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket izembe helyezés elétt el KELL
olvasni

= Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Kiltéri egység szerelési kézikényve:
= Szerelési utasitasok
= Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Szerel6i referencia-utmutato:
= Uzembe helyezés elékészitése, referencia adatok...

= Formatum: Digitdlis formaban is  elérheté:  http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentacié legujabb verzidjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy forgalmazojatol szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvi
kiadasok ennek forditasai.

Miiszaki technikai adatok
= A miszaki adatok legujabb verziéjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak teljes dokumentaciojat a
Daikin Business Portal (jelsz6 sziikséges) szerezheti be.

Szerelési kézikdnyv
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2 A szereléknek sz616 biztonsagi utasitasok

2 A szereléknek szé6l6
biztonsagi utasitasok

A kovetkezé biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell
tartani.

Egység beszerelése (lasd "4 Az egység felszerelése" [» 16])

VIGYAZAT
= NE hasznaljon asvanyi olajat a peremezett részen.

= NE hasznositsa Ujra a csdveket a korabbi
felszerelésekbdl.

= Az élettartam biztositasa érdekében SOHA ne
szereljen fel széritdt az R32 egységhez. A
szaritdbanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

A FIGYELEM

Az lUzembe helyezést az Uzembe helyezd szakembernek A
kell elvégeznie, a felhasznalt anyagoknak és a rendszer
Osszedllitasanak meg kell felelnie a vonatkozo
eléirasoknak. Eurépaban az EN378 szabvany van

érvényben.

Beszerelési helyszin (lasd: "4.1 A berendezés helyének

VIGYAZAT
= Hasznalja az egységhez rogzitett hollandi anyat.

= A gazszivargas elkerulése érdekében csak a perem
belsejére vigyen fel hiitbkozeg-olajat. Hasznaljon R32-
héz vald hitégépolajat.

= NE hasznalja Ujra az idomokat.

elokészitése" [» 16])

A VIGYAZAT A

= Ellendrizze, hogy a felszerelés helye elbirja az egység
sulyat. A hibas felszerelés veszélyt okoz. Emellett
vibracié és szokatlan mikodési zaj is jelentkezhet.

= Hagyjon elégséges szerelési teret.

= NE szerelje fel az egységet ugy, hogy az a

FIGYELEM

A kompresszor bekapcsolasa elétt a hitékézegcsoveket
készre kell szerelni. Ha a hit6kozegcsovek még
NINCSENEK bekotve és az elzarészelep nyitva van, akkor
a kompresszor bekapcsolasakor leveg6t sziv a rendszer.
Ez rendellenes nyomast hoz létre a hitékorben, és a
berendezés karosodasahoz, sét sériléshez vezethet.

mennyezethez vagy a falhoz érjen, mivel ez vibraciot
okozhat. A

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mukodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, mikédé
gazkészulek vagy elektromos flitéberendezes).

Hiitokozegcsovek csatlakoztatasa (lasd: "5.2 A
hiitokozegcsovek csatlakoztatasa” [» 19])

VIGYAZAT

= A nem tokéletes peremezés hit6kdzeg-szivargast
okozhat.

= NE haszndlja ujra a cs6tokokat. A hitékozeggaz
szivargasanak megel6zése érdekében hasznaljon Uj
cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat
haszndlja. Mas hollandi anyak hasznalata a
hitékézeggaz szivargasahoz vezethet.

A VIGYAZAT
Hiitékézeg feltéltése (lasd: "6 Hiitékozeg feltdltése™ [ 20])

= A szallitas soran R32 hiit6kdzeggel toltott egységeken

nem lehet helyszini forrasztdst vagy hegesztést
végezni.

= A hitdérendszer beszerelése kozben, amennyiben

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringd hiitékézeg kis meértékben
tlizveszélyes.

legalabb egy csatlakoztatott rész hltékozeggel van

feltdltve, az alabbi kdvetelményeket kell betartani: A

= lakoterekben tilos oldhaté kotést létrehozni az R32
hitékézeg csatlakozasai kozott, kivéve a beltéri
egységet kozvetlenul a csbvezetékhez kapcsolo,
helyszinen elkészitett kotést. A beltéri egységet
kdzvetlenll a csévezetékhez kapcsold, helyszinen
elkészitett kotés lehet oldhato tipusu.

A VIGYAZAT

Csészereléskor NE csatlakoztassa a leagazo csoveket és
a kultéri egységet a beltéri egység csatlakoztatasa nélkil
olyan meggondolassal, hogy a beltéri egységet majd
késoébb kotik ra.

FIGYELEM

Az egységben hasznalt hiitékézeg kis mértékben
tlizveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas fellépni.
Ha hitékozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hitékoézeg kerul, és az nyilt langgal vagy fltészallal
érintkezik, az tuzet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlizveszélyes flitékésziléket,
szelléztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a h{t6kdzeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM
= Csak R32 hiltékozeget hasznaljon. Egyéb anyagok A
robbanast és balesetet okozhatnak.

FIGYELEM

Az esetleg szivargé hiitékozeg SOHA ne érjen a bérhoz.
Ellenkezd esetben sulyos fagyasi sérilés keletkezhet.

* Az R32 fluorozott, lveghazhatasu gazokat tartalmaz.

Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedje a légkdrbe.

= A hitékozeg feltdltése koézben MINDIG viseljen
védOkesztylt és védészemuveget.

FIGYELEM

= Csak R32 hiit6kdzeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, liveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedije a légkorbe.

= A h(tékdzeg feltdltése koézben MINDIG viselien
védokeszty(it és védbészemuiveget.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN
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3 A doboz bemutatasa

A VIGYAZAT

A kompresszor meghibasodasanak elkertlése érdekében
NE t6ltsén a megadott mennyiségnél toébb hitékézeget.

Elektromos bekotések (lasd: "7 Elektromos felszerelés™ [» 21])

A FIGYELEM

= Az Osszes huzalozast képesitett szakembernek KELL
végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozo
jogszabalyoknak.

= Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett
huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett Osszes Osszetevének és
Osszes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie a
vonatkozé jogszabalyoknak.

A FIGYELEM

MINDIG tobb eres kabelt hasznalion a tapellatas
kabeleihez.

A FIGYELEM

Hasznaljon minden polust megszakitd kapcsolot, és
hagyjon legalabb 3 mm-t az érintkezési pontok kozott, ami

esetében.

A FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

A FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez
aramutést vagy tiizet okozhat.

A FIGYELEM

= NE hasznalion helyben
alkatrészeket a terméken belll.

vasarolt  elektromos

= NE valassza le az elvezet6szivattyu stb. tapellatasat a
csatlakozoblokkrol. Ez aramiitést vagy tlizet okozhat.

A FIGYELEM

Az  Osszekotbkabelt tartsa tavol a  szigeteletlen
rézcsovektdl, mivel az ilyen csO6vek  nagyon
felforrésodhatnak.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Az Osszes elektronikus alkatrész (a termisztorokat is
beleértve) a tapellatasrél kapja a feszlltséget. Csupasz
kézzel NE érintse meg.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Sziintesse meg a tapellatast, varjon legalabb 10 percet,
majd a szervizelés megkezdése el6tt mérje meg a
feszlltséget a féaramkor kondenzatorainak és elektromos
alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az
elektromos alkatrészeket, ha a fesziltség kisebb, mint
50 V (egyenaram). A kivezetések pontos helyét a
huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

A kiiltéri egység felszerelésének befejezése (lasd "8 A kultéri
egység felszerelésének befejezése" [» 23])

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Gondoskodjon rola, hogy a rendszer megfelel6en
foldelve legyen.

= Szervizelés el6tt kapcsolja ki a tapellatast.

= Az aramellatas bekapcsolasa el6tt szerelje fel a
kapcsolddoboz fedelét.

3 A doboz bemutatasa

3.1 Kultéri egység

3.11 Tartozékok eltavolitasa a kiiltéri
egységbdl

ab c d e g h
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4 Az egység felszerelése

A FIGYELEM

Az lUzembe helyezést az lzembe helyezd szakembernek
kell elvégeznie, a felhasznalt anyagoknak és a rendszer
Osszedllitasanak meg kell felelnie a vonatkozo
eléirasoknak. Eurépaban az EN378 szabvany van
érvényben.

4.1 A berendezés helyének
elékészitése

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyuijtéforras (példaul: nyilt lang, mikodd
gazkészilék vagy elektromos fiitberendezés).

411 A kiultéri egység felszerelési helyére
vonatkoz6 koévetelmények
Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos kovetkezd iranyelveket:
= 1 oldala mellett fal:
>100 >50

<1200

fito
it
&

a

(mm)

Szerelési kézikdnyv
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4 Az egység felszerelése

= 2 oldala mellett fal:

4§+ 1b [>100
~-=
8

= 3 oldala mellett fal:

11t ib[>150

=
g | —

(mm)

a Levegbkimenet
b Leveg6bemenet

A mennyezettél legyen legalabb 300 mm hely a szereléshez és
250 mm a vezetékek és csovek szervizeléséhez.

a Terel6lemez

b Uralkodo szélirany
¢ Leveg6kimenet

A kiltéri egységet kizardlag kultéri hasznalatra, az alabbi kérnyezeti
hémérséklet-tartomanyokra tervezték:

Hiités mod Fités mod

-10~46°C DB

—15~24°C DB

41.2 A kiiltéri egység felszerelési helyére
vonatkozé tovabbi kévetelmények hideg
éghajlat esetén

Védje a kultéri egységet a kdzvetlen havazastol, és ugyeljen ra,
hogy a kiltéri egységet SOHA ne boritsa be a ho.

Hotol védo fedél vagy flilke
Allvany

Uralkodé szélirany
Leveg6kimenet

Q0T

Ajanlott legalabb 150 mm (er6s havazasnak kitett teruleteken
300 mm) szabad helyet hagyni az egység alatt. Emellett tgyeljen
arra is, hogy legalabb 100 mm-rel magasabban helyezze el az
egységet, mint a varhaté legmagasabb hdészint. Szlikség esetén
helyezze allvanyra. Tovabbi informaciokat lasd: "4.2 A klltéri egység
felszerelése" > 17].

Ahol gyakori a havazas, ott a helyet feltétlendl ugy kell
megvalasztani, hogy a h6 az egység mikodését NE zavarja. Ha a
hé oldaliranybdl is eshet, akkor gondoskodni kell réla, hogy NE
eshessen ho a hdcserélé spiralra. Sziikség esetén hasznaljon
hétakaré fedelet vagy ponyvat és allvanyt.

4.2 A kultéri egység felszerelése

4.21 Az lizembe helyezés szerkezetének
létrehozasa

Hasznaljon vibraciocsdkkenté gumilapot (nem tartozék) olyan
esetekben, amikor a vibracio atterjedhet az épliletre.

A berendezést kdzvetlenll egy beton alapu tornacra vagy mas
szilard feluletre lehet helyezni, ha a kondenzviz-elvezetés megfeleld.

Készitse el6 az M8 vagy M10 alapozatcsavarok, anyak és
csavaralatétek 4 készletét (nem tartozék).

S

20m
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5 A csovek felszerelése
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4.2.2 A kiiltéri egység felszerelése
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4.2.3 A kondenzviz-elvezetés biztositasahoz

@ TAJEKOZTATAS

Ha a beszerelési hely h6mérséklete alacsony, tegye meg a
szukséges |épéseket, hogy a kiuruld kondenzviz NE
FAGYHASSON meg.

@ TAJEKOZTATAS

Ha a kiltéri egység kondenzviz-kivezetd nyilasait az
alapzat vagy az aljzat takarja, akkor tegyen tovabbi
magasitast az egység ala, hogy legalabb 30 mm magasan
legyenek a kultéri egység labai.

INFORMACIO

Az elérhetd opciokrol tudakozodjon a forgalmazotdl.

1 A vizelvezetéshez hasznaljon lefolydszelepet.

2 316 mm-es tdmI6t hasznaljon (nem tartozék).

)
— . %Ji
| CT—\

a Lefolyoszelep
b Alsé keret
¢ Kondenzviz-lefoly6d

d Toémld (nem tartozék)

5 A csovek felszerelése

5.1 A hiitékézegcsovek elokészitése

511 A hiitékdzegcsovekre vonatkozé
kévetelmények

= Csoszerelési anyag: Foszforsavval dezoxidalt varratmentes
rézcso.

= Cso6atmérok:

40. osztaly

Folyadékcsovek 2x @6,4 mm (1/4")

Gazcsovek 2x @9,5 mm (3/8")

50. osztaly

Folyadékcsovek 2x 36,4 mm (1/4")

Gazcsovek 1x @9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")

= A cs6 keménységi foka és falvastagsaga:

Kiils6 atméré | Keménységi fok | Falvastagsag (t)
(@) @

6,4 mm (1/4") Lagy (O) 20,8 mm %]

N
9,5 mm (3/8") @i
4

12,7 mm (1/2")

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis Gizemi
nyomasatdl fliggben (lasd: "PS High" az egység adattablajan)
nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet sziikség.

A beltéri egységek alapjan sz(kitd hasznalatara lehet szikség.
Tovabbi informaciokat lasd: "5.2.1 Csatlakozas a kiiltéri és a beltéri
egységek kozott, szikité elemmel” [» 19].

5.1.2 A hiitékozegcsovek szigetelése

= Szigetel6anyagként polietilén habot hasznaljon:

= amelynek a hévezetési tényezéje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035
és 0,045 kcal/mh°C) koz6tt van

= amelynek héallésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga

Cs6 kiils6 atmérdje | Szigetelés belsé Szigetelési
(9,) atmérdje (9)) vastagsag (t)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

9,5 mm (3/8") 12~15 mm 213 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm

Ha a hémérséklet magasabb mint 30°C, és a relativ paratartalom
meghaladja a 80%-ot, akkor a szigetel6anyagoknak legalabb 20 mm
vastagnak kell lennitk, hogy ne alakulhasson ki kondenzacié a
szigetelés fellletén.

51.3 Hiitokozegcso6 hossza és szintkiilonbsége

Minél révidebbek a hitékdzegcsdvek, annal jobb a rendszer
teljesitménye.

A cs6hossznak és a szintkilonbségnek meg kell felelni az alabbi
eléirasoknak.

Szerelési kézikdnyv
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5 A csovek felszerelése

Modell Minimalis helysziikséglet Port ‘Osztély ‘Szﬁkitc’i
40. osztaly 1,2 m? 2MXM40, 2AMXM40
50. osztaly 1,8 m? A 15, 20, 25, 35 —
A megengedett legkisebb hossz egy helyiségre szamolva 3 m. B 15, 20, 25, 35 —
- . ,, 2AMXF40
Az egyes beltéri egységekhez mend <20 m
hitékdézegcsdvek A 25,35 _
Ht6kozegesovek teljes hossza <30 m B 25,35 —
e ] ] o] ] 2MXF40
Kulte'rl-belterl Belte'rl-belterl A 20, 25, 35 —
egység egység
szintkiilonbsége szintkiilonbsége B 20, 25,35 —
A kiltéri egység <15m <7,5m 2MXM50, 2AMXMS50
magasabban van, A 15, 20, 25, 35, 42@ | —
mint a beltéri egység B 15, 20, 25, 35 142
A kiiltéri egység <7,5m <15m 42 50 —
alacsonyabban van, !
mint a beltéri egység 2AMXFS50
A 25,35 —
5.2 A hiitékdzegcsovek B 25, 35 +2
- 2MXF50
csatlakoztatasa
A 20, 25, 35 —
VESZELY: EGES/IFORRAZAS VESZELYE B 20, 25, 35 1+2
N @ Hasznaljon opcionalis tartozékot.
A VIGYAZAT
o | . . i Sziikité tipusa Csatlakozas
= A szallitas soran R32 hiit6kdzeggel toltott egységeken
nem lehet helyszini forrasztast vagy hegesztést 1 f‘\ @12,7 mm — @9,5 mm
, ) LN
végezni. Q Q
= A hitdérendszer beszerelése kbzben, amennyiben
legalabb egy csatlakoztatott rész hltékozeggel van
feltdltve, az alabbi kévetelményeket kell betartani: ] N
= lakoterekben tilos oldhaté kotést létrehozni az R32 ‘
hiit6kdézeg csatlakozasai kozott, kivéve a beltéri 2 @12,7 mm — @9,5 mm

egységet

helyszinen elkészitett kotést.

kozvetlendl

a cs6vezetékhez kapcsolo,

A beltéri egységet

kdzvetlenll a csOvezetékhez kapcsold, helyszinen
elkészitett kotés lehet oldhato tipusu.

A VIGYAZAT

Cs6szereléskor NE csatlakoztassa a leagazo csdveket és
a kultéri egységet a beltéri egység csatlakoztatasa nélkil
olyan meggondolassal, hogy a beltéri egységet majd
késoébb kotik ra.

FIGYELEM

= Csak R32 hitékozeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, lveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedje a légkdrbe.

= A hitékozeg feltdltése kozben MINDIG viseljen

védOkesztylt és vedészemuveget.

5.21

Csatlakozas a kiiltéri és a beltéri

egységek kozott, sziikité elemmel

A kiiltéri egységhez csatlakoztathaté 6sszes beltéri egység

teljesitményosztalya:

Kiiltéri egység

Osszes beltéri egység
teljesitményosztalya

2MXM40, 2AMXM40, 2AMXF40,
2MXF40

<6,0 kW

2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50,
2MXF50

<8,5 kW

A
&

EL

Csatlakozasi példa:

= Egy @95 mm-es cs6 csatlakoztatdsa ©@12,7 mm gazcsé

csatlakozojara
b

d
-

%

Kiiltéri

b b
i

®©OQ0T O

Kenjen egy

O

egység csatlakozodja

1. tipusu szikitd

2. tipusu szlkitd

12,7 mm hollandi anya
Egységek kozotti csévezeték

réteg hitégépolajat a  kiltéri

csatlakozojara, ahova a hollandi anya illeszkedni fog.

egység menetes

@ TAJEKOZTATAS

A menet és a hollandi anyak sérllésének megel6zése

érdekében

a meghuzashoz megfelel6 kulcsot

kell

hasznalni. Ugyelien ra, hogy NE hlzza tul az anyat,
ellenkezd esetben a kisebb cs6é megsérilhet (a normal
nyomaték kb.2/3-at alkalmazza).
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6 Hiitokozeg feltoltése

5.2.2 A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez
= Csbhossz. A helyszini csévek hosszat a lehetd legrévidebbre
tervezze.

= Csovek védelme. A helyszini csoveket védje a fizikai
sérllésektdl.

A FIGYELEM

A kompresszor bekapcsolasa elétt a hitékdzegcsoveket
készre kell szerelni. Ha a hit6kozegcsovek még
NINCSENEK bekétve és az elzarészelep nyitva van, akkor
a kompresszor bekapcsolasakor levegét sziv a rendszer.
Ez rendellenes nyomast hoz létre a hitékorben, és a
berendezés kérosodasahoz, sét sériiléshez vezethet.

1 Csatlakoztassa a folyékony hitékozeg csatlakozasat a beltéri
egységbdl a klltéri egység folyadékelzard szelepéhez.

a
0
b
° —¢C
a
b

a Folyadékelzaro szelep
b Gazelzarészelep
¢ Szervizcsatlakozé
2 Csatlakoztassa a gaz hitékdzeg csatlakozasat a beltéri
egyseégbdl a kultéri egység gazelzaré szelepéhez.

@ TAJEKOZTATAS

Ajanlott a beltéri és a kiltéri egység kozott a
hit6kdzegcsoveket  kabelcsatornaba  szerelni  vagy
ragasztdszalaggal bevonni.

5.3 A hiitékozegcsovek ellendrzése

5.3.1 A szivargas ellenérzése

@ TAJEKOZTATAS
4

NE lépje at az egység maximalis mikodési nyomasat
(lasd: “PS High” az egység adattablajan).

@ TAJEKOZTATAS
4

Feltétlentl szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy
erre a célra ajanlott buborékproba-oldatot. Ne hasznaljon
szappanos vizet, mert az megrepesztheti a hollandi
anyakat (a szappanos viz tartalmazhat sét, ami megkéti a
nedvességet, ami azutan rafagyhat a hideg csére) és/vagy
korrodalhatja a hollandi anyas kétéseket (a szappanos viz
tartalmazhat ammoéniat, amely ndveli a korréziét a
sargaréz hollandi anya és a vOrdsréz perem kozott).

1 Toltse fel a rendszert nitrogéngazzal legalabb 200 kPa (2 bar)
tulnyomasig. Ajanlott 3000 kPa (30 bar) nyomas ala helyezni az
apro szivargasok kimutatasa érdekében.

2 Keressen szivargasokat ugy, hogy minden csatlakozason
buboréktesztes oldatot hasznal.

3 Fuvassa ki az dsszes nitrogéngazt.

5.3.2 Vakuumszivattyus szaritas végrehajtasa

@ TAJEKOZTATAS

Csatlakoztassa a vakuumszivattyGt a gazelzarészelep
mindkétszervizcsatlakozoéjahoz.

1 Vakuumszivattylzza a rendszert, amig a gy(jtécsén a nyomas
—-0,1 MPa-t (=1 bar) nem jeldl.

2 Hagyja igy 4-5 percig, majd ellendrizze a nyomast:
Akkor...

Ha a nyomas...

Nem valtozik Nincs nedvesség a
rendszerben. Az eljaras kész.
Novekszik Nedvesség van a

rendszerben. Lépjen a
kovetkezé Iépésre.

3 A rendszert legalabb 2 ¢raig szivattylzza, hogy a gy(ijt6csé
nyomasa —0,1 MPa (-1 bar) legyen.

4 A szivattyd KIKAPCSOLASA utan ellenérizze a nyomast
legalabb 1 6ran keresztul.

5 Ha NEM éri el a célvakuumot, vagy NEM TUDJA fenntartani a
vakuumot 1 6ran keresztil, tegye a kdvetkezdket:

= Ellendrizze Ujra, hogy van-e szivargas.
= Hajtsa végre ismét a vakuumszivattyus szaritast.

@ TAJEKOZTATAS

A csovek felszerelése és a vakuumozas befejezése utan
nyissa ki a gazelzarészelepet. Ha zart szeleppel hasznalja
a rendszert, az tonkreteheti a kompresszort.

6 Hlitékozeg feltoltése

6.1 A hiitékozegrol

Ez a késziilék fluortartalmu, Gveghazhatast okozé gazokat tartalmaz.
A gazokat NE engedje a légkorbe.

Ht6kozeg tipusa: R32
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

@ TAJEKOZTATAS

A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozo
jogi szabalyok szerint az egységbe toltott hiitékozeget
tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tlntetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hit6kozeg GWP értéke x a
betoltott hitékdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringd hiitékozeg kis mértékben
tlizveszélyes.

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringd hiitékozeg kis mértékben
tlizveszélyes.

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtoforras (példaul: nyilt lang, mikédo
gazkészilék vagy elektromos fiitberendezés).

Szerelési kézikdnyv
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7 Elektromos felszerelés

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hitokozeget keringet6 alkatrészeket.

= A jégmentesitd6 folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizardlag a gyarto altal javasolt eszk6zoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiit6kézeg szagtalan.

A FIGYELEM

Az egységben hasznalt hiitékozeg kis mértékben
tlzveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas fellépni.
Ha hit6kézeg-szivargas miatt a szoba leveg6jébe
hitékézeg keril, és az nyilt langgal vagy fitészallal
érintkezik, az tlzet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsolijon ki minden tlizveszélyes flit6készuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a hiitékézeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A FIGYELEM

Az esetleg szivargd hitékozeg SOHA ne érjen a bérhoz.
Ellenkez6 esetben sulyos fagyasi sérilés keletkezhet.

6.2 A tovabbi hiitékozeg
mennyiségének meghatarozasa

Ha az 6sszes Akkor...
folyadékcso
hossza...
<20 m NE adjon hozza tovabbi hltékozeget.
>20 m R=(folyadékcsovek teljes hossza (m)—
20 m)x0,020
R=tovabbi toltés (kg)(0,1 kg-os egységekre
kerekitve)

INFORMACIO

A cs6hossz a folyadékcsdvek egyiranyd hossza.

6.3 A teljes ujratoltéshez sziikséges
mennyiség meghatarozasa

INFORMACIO

Amennyiben teljes feltdltés sziikséges, a hiit6kozeg teljes
mennyisége a kovetkezd: a gyari hitékdzeg-mennyiség
(lasd az egység adattablajat) + a meghatarozott tovabbi
mennyiség.

1 Csatlakoztassa a hiiték6zeghengert a szervizcsatlakozéhoz.
2 Toltse be a tovabbi hiitékézeg-mennyiséget.

3 Nyissa ki a gazelzarészelepet.

6.5 A fluorozott liiveghazhatasu
gazokra figyelmeztetd cimke
rogzitése

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

Contains fluori gases a
0 o
o- Jo——

2]
9 ¢9+@-= |kg —d
ﬁ O | === (COea—e

a Ha a fluortartalmu, Gveghazhatast okozé gazokra
vonatkozo tébbnyelvi cimkét is mellékelték az
egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfeleld
nyelvi cimkét, és ragassza az a folé.

b Ellendrizze a hiitékdzeg-toltetet: lasd az egység

adattablajat

Htékozeg-utantdltési mennyiség

Teljes hiitékdzeg-mennyiség

e A teljes hiitékozeg-feltdltés liveghazhatasiugaz-
kibocsatasa megfeleld értéki tonna CO,-ban kifejezve.

f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming
Potential)

@ TAJEKOZTATAS

A fluortartalmu, tiveghazhatast okoz6 gazokra vonatkozo
jogi szabalyok szerint az egységbe toltott hitékozeget
tdmeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tlntetni.

Qo0

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Ht6kdozeg GWP értéke x a
betoltott hlitékdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A hitékdzeg-utantdltési cimkén szereplé GWP értéket
hasznalja.

2 Rogzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére, a gaz- és
folyadékelzaro szelepek kdzelében.

7 Elektromos felszerelés

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A FIGYELEM

A berendezést az orszagos villamossagi bekotési eldirasok
szerint kell beszerelni.

6.4 A hiitokozeg-utantoltése

FIGYELEM

= Csak R32 htékozeget haszndljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, liveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedje a légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése kozben MINDIG viseljen
védokesztylt és védészemiveget.

El6feltétel: A hiit6kdzeg betdliése el6tt ellenérizze, hogy a

A FIGYELEM

MINDIG tébb eres kabelt haszndljon a tapellatas
kabeleihez.

A FIGYELEM

Hasznaljon minden polust megszakitd kapcsolot, és
hagyjon legalabb 3 mm-t az érintkezési pontok kozo6tt, ami
telies levalasztast biztosit lll-as kategoriaju tulfesziltség
esetében.

A FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett

hitékdzegesé  csatlakozik, és elvégezte az  ellendrizést szakemberre KELL bizni a cseréjét.
(tdmitettségviszgalat és vakuumszaritas).
2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN Szerelési kézikbnyv
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7 Elektromos felszerelés

A FIGYELEM Alkatrész
NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez Osszekotokabel (beltériekiiltéri) 4-eres kabel 1,5 mm? vagy
aramitést vagy tiizet okozhat. 2,5 mm? 220~240 V
feszulltséghez
/\\ FIGYELEM HO5RN-F (60245 IEC 57)
= NE hasznaljon helyben vasarolt elektromos Javasolt aramkori megszakito 16 A
alkatrészeket a terméken bellil. - . " . .
Maradékarammal mikdds eszkdz A méretezésnek meg KELL
= NE valassza le az elvezet6szivattyu stb. tapellatasat a felelnie a helyi el6irasoknak
csatlakozoblokkrol. Ez aramiitést vagy tlizet okozhat.
A FIGYELEM 7.2 Elektromos huzalok
Az osszekotdkabelt tartsa tavol a  szigeteletlen csatlakoztatasa a kiiltéri
rézcsovektdl, mivel az ilyen csbévek nagyon A
felforrésodhatnak. egyseghez

7 z pr— Z 1 Vegye le a kapcsolédoboz fedelét (2 csavar).
VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Az Osszes elektronikus alkatrész (a termisztorokat is
beleértve) a tapellatasrél kapja a feszlltséget. Csupasz
kézzel NE érintse meg.

B

W
W,
///

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE \\
Szlintesse meg a tapellatast, varjon legalabb 10 percet,
majd a szervizelés megkezdése el6tt mérje meg a
feszlltséget a féaramkor kondenzatorainak és elektromos
alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az
elektromos alkatrészeket, ha a fesziltség kisebb, mint
50 V (egyenaram). A kivezetések pontos helyét a

huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

W,

B

/////
)
X

NI

W) /////
/)

i
) Z//%Z//

),
W

NI

\

W

7
/
7

)

g
)

g’

/)

N

7

Yk

L a b

[
(mE
0
1]

2 Kosse be a beltéri és a kiltéri egységek kozotti vezetékeket,

1 \ E.?_-I N7 ® figyelve a csatlakozon a szamokra. Ugyelien ra, hogy a
EE| /y,\\/ csOveken és a vezetékeken lathato jelolések egyezzenek.
Q o .
T AL/ 3 Ugyelien a megfelelé helyiség (A-B, B-B) vezetékeinek helyes
i_._i ; csatlakoztatasra.
® a 3] < e
7] -
k - = w mﬂﬁf'—d
| S E‘EQ
g fe
DB1 diédahid
S90 termisztor huzalkivezetés
LED A

S40 hévédelmi relé huzalkivezetés

S20 (fehér) "A" szoba elektronikus szabalyozészelepe

S21 (piros) "B" szoba elektronikus szabalyozoszelepe

S80 (fehér) 4 utas szelep huzalozasa

S70 ventilatormotor huzalkivezetés

S99 flités zar

S91 (piros) folyadék termisztor huzalkivezetés

S92 (fehér) gaz termisztor huzalkivezetés 4 A
Multiméter (DC feszlltségtartomany)

Helyiség csatlakoztatéja (A, B)
Aramkéri megszakité
Foldzarlat-megszakitd
Tapfesziltség-kabelek

Helyiség 6sszekoto vezetéke (A, B)
Vezetékbilincs

a
b
c
d
e

f

csatlakozon a csavarokat hizza meg  jol
csillagcsavarhuzéval.

—_R e —- TR s Q0T

- fal 5 Finoman meghuzva ellenérizze, hogy a vezetékek nem valtak
71 A szabvanyos huzalozasi o & csatlakozdrol

Osszetevok miszaki jellemzm 6 A vezetékbilincset er6sen meg kell szoritani, hogy a

Alkatrész vezetékekre ne hathasson kiils6 eré.
Tapkabel Fesziiltség 220~240 V 7 A vezetéket a védbélemez aljan talalhato nyilason vezesse el.
Fazis 1~ 8 Ugyelien ra, hogy az elektromos vezeték ne érintkezzen a
Frekvencia 50 Hz gazesovekkel.
Vezeték tipusa 3-eres kabel, 2,5 mm?
HO5RN-F (60245 IEC 57)
HO7RN-F (60245 IEC 66)
3-eres kabel, 4,0 mm?
HO7RN-F (60245 IEC 66)
Szerelési kézikbnyv DAIKIN 2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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8 A kiiltéri egység felszerelésének befejezése

==== N 2 Elcsusztatva vegye le az elektromos doboz fedelét. Ugyeljen ra,
0 O®O © hogy az elektromos doboz kampdjat nem hajlitsa meg.
elele] [Pl o pel . ?
3 Vagja le a (J23) jumpert.
7 7

ciicIIenaIaL 2|0
Ll
@1 2301230

9 Szerelje vissza a kapcsolédoboz fedelét és a szervizfedelet.

e
%%F

8 A kiiltéri egység
felszerelésének befejezése

e
lrar
€eer

C)

8.1 A kultéri egység felszerelésének ‘
befejezése

&
&
&
&

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Gondoskodjon réla, hogy a rendszer megfeleléen
foldelve legyen.

-

//

=

= Szervizelés el6tt kapcsolja ki a tapellatast.

Fels6 lemez

Elektromos doboz fedele
Elektromos doboz

PCB

PCB jumperek

= Az aramellatas bekapcsolasa el6tt szerelie fel a
kapcsolodoboz fedelét.

®Q0T O

1 Szigetelje és rogzitse a hitékozegcsdveket és a kabeleket a
kdvetkezok szerint:

4 Szerelje vissza az elektromos doboz fedelét és a fels6 lemezt,
majd kapcsolja be az aramellatast.

9.2 Az "éjszakai csendes"
uzemmadrol

Az éjszakai csendes Uzemmdd funkcié az éjszakai orakban

a Gazcsd
b Gazcsé szigetelés csOkkenti a kiltéri egység mikddési zajat. Ez az egység
c Osszelfé_tékébel o 3 hitételjesitményét is csokkenti. Magyarazza el a vasarlénak, hogy
d Helyszini huzalozasi iranyelvek (ha megfelel6) mi is az az éjszakai csendes Uzemmod és kérje a megerdsitését a
e Folyadékcsd h slath
f Folyadékcsé szigetelés asznalathoz.
g Fedészalag
2 Szere”e fel a szervizfedelet. 9.2.1 AZ éjszakai Csendes uzemméd
bekapcsolasa
. ... Elofeltétel: A tapellatas fékapcsoldjat ki KELL kapcsolni.
9 KonflguraC|° 1 Tavolitsa el a felsé lemezt és a kiltéri egység elektromos
dobozanak fedelét (lasd: "9.1.1 Az ECONO lizemmod-letiltas
. , " beallitdsanak bekapcsolasa" [y 23])
9.1 Az ECONO lizemmod-letiltas

yanre s » R , 2 Vagjal J6j rt.
beallitasanak ismertetése aga‘ea o jumee

Ez a beallitas letiltja a kezel6fellletrdl érkezé bemend vezérldjeleket.
Ezzel a beallitassal blokkolja a bemeneti vezérldjeleket (hités/fltés)
a beltéri egység kezeléfellleteirdl.

9.1.1 Az ECONO lizemmad-letiltas ‘
beadllitasanak bekapcsolasa

Elofeltétel: A tapellatas fékapcsoldjat ki KELL kapcsolni.

1 Tavolitsa el a felsd lemezt a killtéri egységrdl (2 csavar oldalt) 3 Szerelje vissza a fels6 lemezt és az elektromos doboz fedelét.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN Szerelési kézikbnyv
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10 Beiizemelés

A VIGYAZAT

Az elektromos doboz fedelének visszaszerelésekor
Ugyelien ra, hogy ne csipje be a ventilatormotor
huzalkivezetését.

9.3 Fiités mod zarolasa

A fltés Uzemmad zar az egységet flités izemmodban tartja.

9.3.1 Fiités mod zarolasa bekapcsolasa

1 Szerelje le a fels6 lemezt (2 csavar) és az eliils6 lemezt (8
csavar).

A flités mod zarolasahoz tavolitsa el az S99 csatlakozot.

3 A hészivattyd mod visszaallitdésahoz (hités/fités) dugja vissza
a csatlakozot.

3 Kapcsolja be a tapellatas fékapcsolojat.

10 Belizemelés

@ TAJEKOZTATAS

Az  egységet MINDIG  termisztorokkal  és/vagy
nyomasérzékelbkkel/-kapcsolokkal egyutt mikodtesse. Ha
NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

10.1 Belizemelés elotti ellenérzélista

Az egység Uzembe helyezése utan el6szor ellenbrizze az alabb
felsoroltakat. Az ellenérzések elvégzése utan az egységet le kell
zarni. Lezaras utan kapcsolja be az egységet.

] A beltéri egység megfeleléen fel van szerelve.
] A kultéri egység megfeleléen fel van szerelve.
Elulsé | . . .. s .
E Felfs?ber?;z ] A rendszer megfelel6en foldelt, és a foldelési kivezetések
c S99 csatlakozo régzitve vannak.
Uzemmoéd S99 csatlakozé (] A tapellatas fesziiltsége az egység azonositasi cimkéjén
Hészivattyu (hités, fités) Csatlakoztatva talalhat6 fesziltségnek megfeleld.
Csak fiités Levalasztva ] NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérult elektromos
alkatrészek a kapcsolédobozban.
4 Szerelje vissza a fels6 lemezt és az ellls6 lemezt. O NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csovek
INFORMACIO a kultéri és beltéri egységben.
i . . i Lo . NINCS hiitékozeg-szivargas.
Kényszeriizem is hasznalhato fiités médban. O
] A hiitékozegcsovek (gaz és folyadék) hdszigetelve
9.4 A készenléti energiatakarékos vannak.
funkcio ismertetése ] A megfg'lelé gsc’iméret lett beszerelve, és a csovek
megfeleléen szigetelve vannak.
A készenleti energiatakarekos funkcio: O Az elzarészelepek (gaz és folyadék) a kiiltéri egységen
= Klkapcsolja be a kiiltéri egység tapellatasat és teliesen nyitva vannak.
= BEkapcsolja be a beltéri egység készenléti energiatakarékos ] Vizelvezetés
lizemmodjat. Ugyelien ra, hogy akadalytalan legyen a kondenzviz
A készenléti energiatakarékos funkcié az alabbi egységek esetén elfolyasa.
mukodik. Lehetséges kdvetkezmény: A kondenzviz csépdghet.
FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF ] A beltéri egység jelet kap a felhasznal6i
Ha masik beltéri egységet hasznal, a készenléti energiatakarékos kezeldfeliiletrd.
csatlakozot be kell dugni. (] Az egységek kozotti huzalozashoz osszekotokabelt
A készenléti energiatakarékos funkciot szallitas el6tt kikapcsoljuk. hasznalt
A biztositékok, aramkori megszakitok va helyile:
] g gy yileg
9.4.1 A készenléti eneraiatakarékos funkcio beszerelt biztonsagi készillékek a jelen dokumentumnak
bekapcsolésa 9 megfeleléen lettek beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.
] Ellenérizze, hogy egyeznek-e a jeldlések ("A"~"E"
Eléfeltétel: A tapellatas fékapcsolojat ki KELL kapcsolni. helyiség) az egyes beltéri egységek vezetékein és
1 Vegye le a szervizfedelet. csovein.
2 A készenléti energiatakarékossag szelektiv csatlakozo
levalasztasa.
Szerelési kézikbnyv DAIKIN 2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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11 Hulladékkezelés

] Ellendrizze, hogy 2 vagy tébb helyiség van elsédleges

helyiségként megadva. Ne feledje, hogy a DHW generator
multi médban vagy a Hibrid multi médban nem
vélaszthaté ki elsédleges helyiségként.

10.2 Beilizemelés kozbeni ellen6rzdlista

[] Vezetékek ellendrzése.

[] Légtelenités végrehajtasa.

[] Proébalizem végrehajtasa.

10.3 Probailizem és teszt

[] A prébaizem inditasa el6tt, mérje meg a fesziltséget a
biztonsagi megszakité halozati oldalan.

(] Ellenérizze, hogy a csovek és vezetékek bekdtése
helyes-e.

] Az elzarészelepek (gaz és folyadék) a kiltéri egységen
teljesen nyitva vannak.

A multi rendszer inicializalasa tébb percet vehet igénybe, a beltéri
egységek és a hasznalt opciok szamatol fuggben.

10.3.1 Prébaiizem végrehajtasa

11 Hulladékkezelés

CD TAJEKOZTATAS

NE prébalja sajat kezllleg szétszedni a rendszert: a
készulék szétszerelését, a hltékdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és U(jrahasznositasra
alkalmassa tenni.

12 Miszaki adatok

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak teljes dokumentaciojat a
Daikin Business Portal (jelsz6 sziikséges) szerezheti be.

12.1 Huzalozasi rajz

12.1.1 Egyesitett huzalozasi rajz jelmagyarazata

A felhasznalt alkatrészeket és a szamozast az egység huzalozasi
rajzan talalja. Az alkatrészek szamozasa arab szamokkal torténik,
minden alkatrészhez emelkedd sorrendben, és az alabbi
felsorolasban "*" jelzi az alkatrészkodban.

Eléfeltétel: A tapellatasnak a megadott tartomanyba KELL esni. Jeldlés |Jelentés Jeldlés |Jelentés
Elofeltétel: A probauzem elvégezhetd hités vagy fités ¥ Aramkari @ Védafsldelés
Gizemmodban. — megszakito
Elofeltétel: A prébalizemet a beltéri egység szerelési -b/—
kézikbnyvének megfeleléen kell elvégezni annak biztositasahoz,
hogy az 6sszes funkcié és rész megfeleléen mikodjon. — —
1 Hités (zemmodban valassza ki a legalacsonyabb e Csatlakozas Vedéfoldelés (csavar)
programozhaté hémérsékletet. Fiités lzemmodban véalassza ki R - .
a legmagasabb programozhaté hémérsékletet. [F|Csatlakozo ® Egyeniranyito
J_ . —— . z
2 Miutén 20 percen at futtatta az egységet, mérje meg a beltéri = Fold - Relé csatlakoz6
egység ki- és bemenetén a hémérsékletet. A kiildnbségnek --ICHCW: - |Helyszini lﬁ Rovidzaré csatlakozo
8°C-nal (hités) vagy 15°C-nal (fités) nagyobbnak kell lenni. huzalozas
3 El6szor egyesével ellendrizze az egységek mikodését, majd —|— |Biztositek - Csatlakozo
ellendrizze az Osszes beltéri egység egyidejii mikodését. Beltéri . .
eltéri egysé [mEE Kapocsléc
Ellendrizze a fiitést és a hiltést is. r@; 9yseq P
4 A probalzem befejezése utan éllitsa a hémérsékletet normal ﬁ Kiiltéri egység I Vezetékfogod
szintre. Hités médban: 26~28°C, flités modban: 20~24°C. SUTDOOR
- z \ oz
INFORMACIO Maradékarammal
o ) o ) ) _)/ m{ikodé eszkoz
= Szlkseég esetén a prébaitizem kikapcsolhato.
= Ha a berendezés Kl van kapcsolva, koriilbeliil 3 percig JelGlés |Szin JelGles Szin
nem indithato Ujra. BLK Fekete ORG Narancssarga
= Hités kozben jég rakédhat a gazelzaroszelepre vagy BLU Kék PNK Roézsaszin
egyéb alkatrészekre. Ez nem jelent hibas mikodést. BRN Barna PRP, PPL Lila
= Ha az egység Kl van kapcsolva, a berendezés akkor is GRY Szlirke WHT Feher
aramot vesz fel. YLW Sarga
= Ha aramszinet utan visszaall az aramellatas, az Jeldlés Jelentés
el6zbleg kivalasztott izemmad folytatodik. " .
A*P Nyomtatott aramkéri kartya
BS* BE/KI nyomoégomb, izemmad
kapcsolo
Bz, H*O Riaszto
c* Kondenzator
2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN Szerelési kézikbnyv
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12 Miiszaki adatok

Jeldlés Jelentés Jelolés Jelentés
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Csatlakozas, csatlakozo Q*R Maradékarammal mikodé
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, eszkoz
V, W, X*A, K*R_*, NE R* Ellenallas
D*, V*D Diéda R*T Termisztor
DB* Diodahid RC Vevé
DS* DIP kapcsolo S*C Végallaskapcsolo
E*H Flt6egyseg S*L Uszo6kapcsold
FU*, F*U (a jellemz6khéz lasd az |Biztositék S*NG Hitékdzeg-szivargast ellenérzé
egységen talalhato PCB-t) detektor
FG* Csatlakozo (keret foldelés) S*NPH Nyomasérzékeld (magas)
H* Kabelkoteg S*NPL Nyomasérzékel6 (alacsony)
H*P, LED*, V*L Ellenérzélampa, vilagité diéda S*PH. HPS* Nyomaskapcsold (magas)
HAP Vilagito didda (lzemjelzés: zold) S*PL Nyomaskapcsolé (alacsony)
HIGH VOLTAGE Magas feszlltség S*T Termosztat
IES Figyel6 szem szenzor S*RH Paratartalom-érzékeld
IPM* Intelligens arammodul S*W. SW* Uzemkapcsold
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Elektromagneses relé SA* F1S Tulfesziiltségvédd
L Fazis SR*, WLU Jelvevo
L* Hécseréld SS* Valasztékapcsolo
L*R Onindukcios tekercs SHEET METAL Kapocsléc rogzitett lemez
M* Léptetébmotor TR Transzformator
M*C Kompresszor motor TC. TRC Jelado
M*F Ventilator motor V* R*V Varisztor
M*P Elvezetdszivattyl motor V*R Dioédahid, Szigetelt bipolaris
M*S Legyezémotor kaputranzisztor (IGBT)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* | Elektromagneses relé arammodul
N Nulla WRC Vezeték nélkili taviranyité
n=* N=* Atvezetések szama a ferritmagon X Csatlakozé
PAM Impulzusamplitddé-modulacié XM Kapocsléc (blokk)
PCB* Nyomtatott aramkori Kartya Y*E Elektronikus szabalyozoszelep
oM Tapfesziiltség modul Y*R, Y*S Hoécserél6 iranyvalté szolenoid
PP szelepe
PS Kapcsololuzem( tapellatas
- Z*C Ferritmag
PTC* PTC termisztor
- —— ZF, Z*F Zajsz(ir6
Q* Szigetelt bipolaris
kaputranzisztor (IGBT )
ac Aramkéri megszakité 12.2 Csovek rajza: Kiiltéri egység
Q*DI, KLM Fdldzarlat-megszakito Alkatrész PED kategériajanak besorolasa:
QL Talterhelésvédd » Tllnyomas-kapcsolé: IV. kategéria
Q*M Hdékapcsold

= Kompresszor kimenet: |l. kategdria

= Egyéb alkatrészek: Iasd a PED 4. cikkelyének 3. bekezdését

Szerelési kézikdnyv
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12 Miiszaki adatok

2MXM50, 2AMXMS50, 2AMXF50, 2MXF50

o
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9.5CuT
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| 9.5CuT
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"A" helyiség

"B" helyiség

4 utas szelep BE: f(ités
Tulnyomas-kapcsolo automatikus visszaallitassal
Hangtompitd

A kilépd cs6 termisztora
Kompresszor
Kiegyenlitétartaly

Leagazo csé

Termisztor (gaz)
Gazelzardszelep

Helyszini csévek (gaz)
Helyszini csovek (folyadék)
Folyadékelzaro6 szelep
Termisztor (folyadék)
Sz(iré

Motoros mozgatasu szelep
Hangtompité

Kultéri leveg6hémérséklet-termisztor
Hécseréld

Ventilator motor

HUtékozeg aramlasa: hiités
HUt6kozeg aramlasa: flités
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