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Irengimo vadovas

R32 padalytosios sistemos serija

2MXM40M4V1B
2MXM50M3V1B9
2AMXM40M4V1B
2AMXM50M4V1B
2AMXF40A2V1B
2AMXF50A2V1B
2MXF40A2V1B
2MXF50A2V1B

2MXM40N2V1B Jrengimo vadovas

2MXM50N2V1B R32 padalytosios sistemos serija Lictuviy
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1 Apie dokumentacija

1.1 Apie Sj dokumenta
Tiksliné auditorija

|galiotieji montuotojai

INFORMACIJA

Sis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei
parengtiems  vartotojams  parduotuvése, lengvosios
pramonés jmonése ir zZemés Ukiuose arba ne
specialistams — komerciniais bei buitiniais tikslais.

A |SPEJIMAS

Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios bei techninés
priezidros ir remonto darbai bei naudojamos medziagos
atitikty Daikin instrukcijas. Be to, badtina laikytis visy
taikomy teisés akty ir darbus leidziama vykdyti tik
kvalifikuotiems specialistams. Europoje ir teritorijose, kur
galioja |EC standartai, taikomas standartas EN/IEC
60335-2-40.

INFORMACIJA

Siame dokumente pateikiamos tik su lauko bloku
susijusios jrengimo instrukcijos. Informacijos apie tai, kaip
irengti patalpos blokg (jj sumontuoti, prijungti SaltneSio
vamzdyng ir elektros laidus...), rasite patalpos bloko
irengimo vadove.

Dokumentacijos rinkinys

Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Toliau
apibldinama viso rinkinio sandara:

= Bendrosios saugos atsargumo priemonés:

= Saugos instrukcijos, kurias jums BUTINA perskaityti prie$
irengiant

= Formatas: popierinés (lauko bloko dezéje)
= Lauko bloko jrengimo vadovas:
= Jrengimo instrukcijos

= Formatas: popierinés (lauko bloko dézéje)

pabaiga 22 . .
) o ) ) = Trumpasis montuotojo vadovas:
8.1 Lauke naudojamo jrenginio montavimo pabaiga....................... 22
9 Konfiai . 23 = Pasiruosimas jrengti, nuorodos...
ontiguracija
0.1 Agpie reiim{) ECONO draudimo nuostata 23 = Formatas: Skaitmeniniai failai pasiekiami adresu http://
’ 911 Kaip jungti rezimo ECONO draudlmonuostata """"" 2 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
o T information/
9.2 Apie naktinj tylyjj reZimag.........cccceieeeiiiiieeeees . 23
9.21  Kaip jjungti naktinj tylujj rezima 23 Naujausiy pateiktos dokumentacijos redakcijy galite rasti regioninéje
9.3 Apie SildymO reZimo UZFAKLG . .......eeerrrrreeeeeeeeeseeeeeeeeeesesssesseon 23 Daikin interneto svetainéje arba kreipkités j savo jgaliotajj atstova.
9.3.1 Kaip jjungti Sildymo rezimo uzraktg............ccccceevrenen. 23 Originali dokumentacija paradyta angly kalba. Visos kitos kalbos —
94 Apie budéjimo rezimu veikiancia elektros taupymo funkcijg ..... 23 vertimai.
9.4.1 Kaip jjungti budéjimo rezimu veikiancig elektros . .
taupymMO fUNKCI|G ....vevieeeiiiiiie e 24 Techniniai inZineriniai duomenys
. . = Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje
10 ParuosSimas naudoti 24 Daikin svetainéje (ji pasiekiama viesai).
10.1  Kontrolinis sgrasas prie$ eksploatacijos pradzig....................... 24 i . . . L .
10.2  Kontrolinis sgrasas pradedant eksploatuoti............c.cceeevriene 24 * Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas
10.3  Eksploatacinis ir kiti bandymai ...........c.ccceeirinciiiiiiceicee, 24 Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas).
10.3.1  Bandomasis paleidimas ..........cccccovoveiiiiiiiiiiciiees 24
11 ISmetimas 25
12 Techniniai duomenys 25
Jrengimo vadovas DAIKIN 2(A)MXMA40+50 + 2(A)MXF40+50
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2 Specifinés montuotojo saugos instrukcijos

2 Specifinés montuotojo
saugos instrukcijos

Visada laikykités ir atsizvelkite j toliau nurodytas saugos instrukcijas
bei reglamentus.

Bloko jrengimas (zr. sk. "4 Jrenginio montavimas" [» 16])

ISPEJIMAS

Jrengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos
medZziagos ir jrengimo eiga turi atitikti galiojancius teisés
aktus. Europoje galioja standartas EN378.

Irengimo vieta (zr. sk. "4.1 Jrengimo vietos paruosimas" [» 16])

DEMESIO

= Patikrinkite, ar jrengimo vieta atlaikys bloko svorj.
Prastai jrengus, kils pavojus. Be to, gali atsirasti
vibracija arba nejprastas veikimo triukSmas.

= Palikite pakankamai erdves priezirai.

= NEMONTUOKITE bloko taip, kad jis liestysi su lubomis
arba siena, nes kitaip gali atsirasti vibracija.

A ISPEJIMAS

Prietaisas turi badti laikomas patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianCiy uzdegimo Saltiniy (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

Saltnesio vamzdyno prijungimas (zr. sk. "5.2 Ausalo vamzdziy
prijungimas™” [» 18])

A DEMESIO

= Gabenant blokus su R32 SaltneSiu, vietoje draudziami
kietojo litavimo ir suvirinimo darbai.

= Jrengiant Saldymo sistema, dalys, i$ kuriy bent viena
yra uzpildyta, turi bdti jungiamos vadovaujantis toliau
nurodytais reikalavimais:

= Gyvenamosiose erdvése draudziama  jrengti
nenuolatines R32 SaltneSio jungtis, nebent vietoje
jrengiamos jungtys, skirtos tiesiogiai sujungti patalpos
bloka su vamzdynu. Vietoje jrengiamos jungtys,
tiesiogiai jungianc€ios vamzdyng su patalpos blokais,
turi bidti nenuolatinés.

A DEMESIO

NEJUNKITE jterptinio atSakos vamzdyno ir lauko bloko,
neprijungdami vamzdyno prie patalpos bloko (pvz.,
siekdami prijungti jj véliau).

A ISPEJIMAS

= Naudokite tik Saltnesj R32. Kitos medziagos gali sukelti
sprogimg ir nelaimingg atsitikima.

= R32 sudétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy
dujy. Jy visuotinio atSilimo potencialo (GWP) rodiklio
verté yra 675. NEISLEISKITE $iy dujy j atmosfera.

= Pilant 3altnesj, BUTINA mavéti apsaugines pirstines ir
devéti apsauginius akinius.

DEMESIO
= NETEPKITE praplatintos dalies mineraline alyva.

= PAKARTOTINAI  NENAUDOKITE
anksciau sumontuoty sistemy.

vamzdeliy i$

= Siekiant uztikrinti ilgg Sio R32 jrenginio tarnavimo laika,
NIEKADA prie jo nemontuokite  dziovintuvo.
Sausinamoji medziaga gali iStirpti ir pazeisti sistema.

A DEMESIO

= Naudokite platinimo verzle, pritvirtintg prie bloko.

= Siekdami iSvengti dujy nuotékio, Saldymo alyva tepkite
tik iSplatéjimo viduje. Naudokite Saldymo alyva, skirtg
R32.

NENAUDOKITE lanksty pakartotinai.

A |SPEJIMAS

Prie§ paleisdami kompresoriy, gerai prijunkite SaltneSio
vamzdyng. Jei SaltneSio vamzdynas NEBUS prijungtas ir
paleidus kompresoriy bus atidarytas uzdarymo voztuvas,
bus jtraukta oro. Dél to Saldymo kontlre susidarys
nenormalus slégis ir gali bati apgadinta jranga arba netgi
kas nors gali bati suzalotas.

A DEMESIO
= Nepakankamai praplatinus vamzdelius gali atsirasti
ausalo dujy nuotékis.

= PAKARTOTINAI NENAUDOKITE praplatinty galy. Kad
iSvengtuméte dujy nuotékio, naudokite naujai
praplatintus galus.

= Naudokite kigines verzles, pridedamas prie jrenginio.
Naudojant kitokias ktgines verzZles gali atsirasti ausalo
dujy nuotékis.

Saltnesio jkrovimas (zr. sk. "6 Ausalo jleidimas™ [» 20])

|SPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA
Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

A ISPEJIMAS

|renginyje esantis SaltnesSis yra Siek tiek liepsnus, taciau
paprastai jis NENUTEKA. Saltnesiui iStekéjus j patalpg ir
pasiekus atvirg liepsng (pvz., degiklio, Sildytuvo ar
viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingy dujy.

ISjunkite bet kokius degimo Sildytuvus, iSvédinkite patalpg
ir susisiekite su jgaliotuoju atstovu, i$ kurio pirkote jrengin;.
NENAUDOKITE jrenginio, kol priezidros specialistas

nepatvirtins, kad dalis, dél kurio iStekéjo SaltneSio,
suremontuota.

A ISPEJIMAS

NIEKADA nelieskite iStekéjusio SaltneSio. Kitaip dél
nusalimo gali atsirasti rimty zaizdy.

A ISPEJIMAS

Naudokite tik Saltnesj R32. Kitos medziagos gali sukelti
sprogimg ir nelaimingg atsitikima.

= R32 sudeétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy
dujy. Jy visuotinio atsilimo potencialo (GWP) rodiklio
verté yra 675. NEISLEISKITE $iy dujy j atmosfera.

= Pilant 3altnesj, BUTINA mavéti apsaugines pirstines ir
dévéti apsauginius akinius.

DEMESIO

Siekdami iSvengti kompresoriaus gedimo, NEPILDYKITE
ausalo daugiau nei nurodyta.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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3 Apie déze

Elektros sistemos jrengimas (zr. sk. "7 Elektros
instaliacija" [» 21])

A ISPEJIMAS

= Visus elektros laidus PRIVALO sujungti kvalifikuotas
elektrikas ir elektros instaliacija TURI atitikti taikomus
teisés aktus.

= Elektros jungtis junkite prie fiksuotos instaliacijos.

= Visi atskirai jsigyti komponentai ir elektros instaliacijos
darbai TURI atitikti taikomus teisés aktus.

A ISPEJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

|SPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvg su bent 3 mm
tarpu tarp kontaktiniy tasky, uztikrinantj visiSkg atjungimag
pagal virsjtampio Ill kategorija.

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
pavojy jj TURI pakeisti gamintojas, jo prieziliros agentas
arba kitas panasia kvalifikacijg turintis asmuo.

ISPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip
galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisra.

|SPEJIMAS
= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos
daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt.
komponenty maitinimo nuo kontakty bloko. Kitaip galite
gauti elektros smuagj arba sukelti gaisra.

BB B P

|SPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés
izoliacijos neturinciy variniy vamzdziy, nes tokie vamzdziai
labai jkaista.

>

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Visos elektrinés dalys (jskaitant termistorius) yra
maitinamos elektra. Nelieskite jy plikomis rankomis.

B

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Atjunkite elektros tiekima ilgiau nei 10 minuciy ir pries
pradédami  prieziros darbus iSmatuokite jtampg
pagrindinés grandinés kondensatoriuose arba elektriniuose
komponentuose. Kad galétuméte liesti elektrinius
komponentus, jtampa TURI biti Zemesné nei 50 V (NS).
Kontakty vietg rasite elektros instaliacijos schemoje.

Lauko bloko jrengimo uzbaigimas (zr. "8 Lauke naudojamo
jrenginio montavimo pabaiga" [» 22])

A PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES
= Uztikrinkite, kad sistema baty tinkamai jzeminta.

= PrieS pradédami prieziiros darbus, atjunkite elektros
tiekima.

= Pries jjungdami elektros tiekima, sumontuokite jungikliy
dézutés dangtj.

3 Apie déze

3.1 Lauke naudojamas jrenginys
311 Lauke naudojamo jrenginio priedy
nuémimas
a b c d € f g h
1x [1x 1x |1x 1x 1x 1x 1x
P =

B}@ i
<.

b g@ @ e kA

Lauko bloko jrengimo vadovas

Bendrosios saugos atsargumo priemonés

Fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy etiketé
Daugiakalbé fluorinty Siltnamio efektg sukelian¢iy dujy
etiketé

e Drenazo mova

f Sraigty maiselis (laidy fiksatoriams tvirtinti)

g Reduktoriaus mazgas

h Energijos etiketé

K

4 Jrenginio montavimas

A ISPEJIMAS

[rengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos
medziagos ir jrengimo eiga turi atitikti galiojanCius teises
aktus. Europoje galioja standartas EN378.

4.1 Jrengimo vietos paruosimas

A |SPEJIMAS

Prietaisas turi bdti laikomas patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianCiy uzdegimo Saltiniy (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

411 Lauke naudojamo jrenginio montavimo
vietos reikalavimai
Atsizvelkite j Sias erdvés rekomendacijas:
= Siena 1 puséje:
>100

& L)
\% h -~
= Siena 2 pusése:
"t {1 ib [>100 >1s0) @

N
|8

>50

= Siena 3 pusése:

Jrengimo vadovas
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4 Jrenginio montavimas

1t ib [>150

———
~E=

(mm)

a Oro iSleidimo anga
b Oro jleidimo anga

Palikite 300 mm darbinés erdvés nuo luby ir 250 mm vamzdyno bei
elektros sistemos priezilros darbams atlikti.

a Skydiné ploksté

b  Dominuojanti véjo kryptis

¢ Oro iSleidimo anga
Lauko blokas suprojektuotas montuoti tik lauke, jei aplinkos
temperatira patenka j tokius intervalus:

Vésinimo Sildymo rezimas

rezimas

- —15~24°C (sausojo termometro)
10~46°C (sausojo
termometro)

4.1.2 Papildomi lauke naudojamo jrenginio
montavimo vietos reikalavimai sSalto
klimato zonose

Apsaugokite lauke naudojamg jrenginj nuo sniego ir pasiripinkite,
kad jo NIEKADA neapsnigty.

a Stogelis nuo sniego arba pasiare
b Padéklas
¢ Dominuojanti véjo kryptis

d Oro iSleidimo anga

Rekomenduojama palikti bent 150 mm tarpg po bloku (jei pasitaiko
intensyviy snygiy — 300 mm). Be to, uztikrinkite, kad blokas kabéty
baty bent 100 mm vir§ maksimalaus tikétino sniego lygio. Jei bitina,
jrenkite padéklg. Zr. skirsnj "4.2 Lauko bloko montavimas" [ 17],
kur rasite papildomos informacijos.

Vietovese, kur bina daug sniego, labai svarbu pasirinkti montavimo
vieta, kurioje jrenginio NEAPSNIGTY. Jei galimas Soninis snygis,
uztikrinkite, kad sniego NEPATEKTUY ant Silumokaicio spiralés. Jei
reikia, sumontuokite sniego dangtj arba pastoge ir pagrindag.

4.2 Lauko bloko montavimas

421 Montavimo strukturos paruosimas

Jei vibracija gali bdti perduodama pastatui, naudokite guminius
vibracijos apsaugus (vietinis tiekimas).

Bloka galima jrengti tiesiogiai betoninéje verandoje arba ant kito
kieto pagrindo, jei uztikrinamas tinkamas drenazas.

Pasiruoskite 4 ankeriniy varzty (M8 arba M10), verzliy ir poverzliy
rinkinius (vietinis tiekimas).

Raiin
Il

20 mm

a 100 mm virs tikétino sniego lygio

4.2.2 Kaip jrengti lauko blokag

\
\
AN
N

NN

\ \\\ \
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5 Vamzdziy montavimas

4.2.3 Drenazo uztikrinimas

@ PASTABA

Jei blokas jrengiamas Salto klimato juostoje, reikia imtis
atitinkamy  priemoniy, kad iStekantis kondensatas
NEUZSALTUY.

@ PASTABA

Jei lauko bloko drenazo angas blokuoja montavimo
pagrindas arba grindy pavirSius, <30 mm po lauko bloko

5.1.2 Ausalo vamzdeliy izoliacija
= Kaip izoliacing medziagg naudokite porolona:

= Silumos perdavimo koeficientas turi siekti 0,041-0,052 W/mK
(0,035-0,045 kcal/mh°C);

= atsparumas temperatdrai turi bati bent 120°C.

= |zoliacijos storis

Vamazdzio iSorinis
skersmuo (J,)

Izoliacijos vidinis
skersmuo (9))

Izoliacijos storis (t)

kojomis nustatykite papildomus kojy pagrindus. 6,4 mm (1/4 col.) 8~10 mm 210 mm
INFORMACIJA 9,5 mm (3/8 col.) 12~15 mm 213 mm
. . . o " . 12,7 mm (1/2 col.) 14~16 mm 213 mm
Informacijos apie galimas parinktis teiraukités pardavéjo.
1 Uzkimskite drenaZzo linijg kamsc€iu. T 2
2 Naudokite @16 mm Zarng (vietinis tiekimas). ’\ a

N, <%
R
d——=_

Drenazo anga

Apatinis rémas
Drenazo kamstis

Zarna (vietinis tiekimas)

Q0T

5 Vamzdziy montavimas

5.1 Ausalo vamzdeliy paruosimas

511 Reikalavimai ausalo vamzdeliams

= Vamzdeliy medziaga: fosforo ragstimi deoksiduotas besidlis
varis.

= Vamzdyno skersmuo:
40 klase
Skyscio vamzdynas

2 x 36,4 mm (1/4 col.)
2 x 49,5 mm (3/8 col.)

Dujy vamzdynas

50 klasé
Skyscio vamzdynas

2 x 6,4 mm (1/4 col.)
1 x 9,5 mm (3/8 col.)
1x @12,7 mm (1/2 col.)

Dujy vamzdynas

= Vamzdyno gradinimo rasis ir storis:

ISorinis Gridinimo rasis

skersmuo (9)
6,4 mm (1/4 col.)

Storis ()@
9,5 mm (3/8 col.)
12,7 mm

20,8 mm %)
et
(1/2 col.)

@ Atsizvelgiant j galiojancius teisés aktus ir jrenginio maksimaly
darbinj slégj (zr. "PS High" bloko vardinéje ploksteléje), gali reikéti
storesnio vamzdyno.

Gridinta (O)

Atsizvelgiant | patalpos blokg, gali reikéti naudoti reduktorius. Zr.
skirsnj "5.2.1 Jungtys tarp lauko ir patalpos bloky naudojant
reduktorius" [» 19], kur rasite papildomos informacijos.

Jei temperatira yra auk$tesné nei 30°C, o drégnumas didesnis nei
RH 80%, izoliacinés medziagos turi bati maziausiai 20 mm storio,
kad ant jy pavirSiaus nesusidaryty kondensato.

5.1.3  Saltnesio vamzdyno ilgis ir aukséio
skirtumas

Kuo trumpesnis S$altneSio vamzdynas, tuo didesnis sistemos

nasumas.

Vamzdyno ilgis ir aukS€io skirtumas turi atitikti toliau nurodytus
reikalavimus.

Modelis Minimali reikiama erdveé
40 klaseé 1,2 m?
50 klasé 1,8 m?

Leistinas trumpiausias ilgis kambaryje: 3 m.

Saltnesio vamzdyno ilgis iki kiekvieno patalpos |<20 m
bloko

Saltnesio vamzdyno bendrasis ilgis <30 m
Lauke ir patalpoje |Patalpoje
montuojamy montuojamy
jrenginiy aukscio irenginiy aukscio
skirtumas skirtumas

Lauko blokas jrengtas <15m <7,5m

auksciau nei patalpos

blokas

Lauko blokas jrengtas <75m <15m

Zemiau nei bent

1 patalpos blokas

5.2 Ausalo vamzdziy prijungimas

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

A DEMESIO
= Gabenant blokus su R32 SaltneSiu, vietoje draudziami
kietojo litavimo ir suvirinimo darbai.

= Jrengiant Saldymo sistema, dalys, i$ kuriy bent viena
yra uzpildyta, turi bdti jungiamos vadovaujantis toliau
nurodytais reikalavimais:

= Gyvenamosiose erdvése draudziama  jrengti
nenuolatines R32 SaltneSio jungtis, nebent vietoje
irengiamos jungtys, skirtos tiesiogiai sujungti patalpos
blokg su vamzdynu. Vietoje jrengiamos jungtys,
tiesiogiai jungian€ios vamzdyng su patalpos blokais,
turi bati nenuolatines.

Jrengimo vadovas
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5 Vamzdziy montavimas

A DEMESIO

NEJUNKITE jterptinio atSakos vamzdyno ir lauko bloko,
neprijungdami vamzdyno prie patalpos bloko (pvz.,
siekdami prijungti jj véliau).

A |SPEJIMAS

= Naudokite tik Saltnesj R32. Kitos medziagos gali sukelti
sprogima ir nelaimingg atsitikima.

= R32 sudétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy
dujy. Jy visuotinio atsilimo potencialo (GWP) rodiklio
verté yra 675. NEISLEISKITE 8iy dujy j atmosfera.

= Pilant $altnesj, BUTINA mivéti apsaugines pirstines ir
déveéti apsauginius akinius.

5.21 Jungtys tarp lauko ir patalpos bloky
naudojant reduktorius

Prie Sio lauko bloko galima prijungti tokio bendrojo pajégumo
patalpos blokus:

Lauko blokas Bendrojo patalpos bloky

pajégumo klasé

2MXM40, 2AMXM40, 2AMXF40, |<6,0 kW

Prijungimo pavyzdys:
= 9,5 mm vamzdzio prijungimas prie @12,7 mm dujy vamzdzio
jungties
b c d e

a _|_
TLHTW'H . ||h ) T|n - —
w

Vo

Lauko bloko jungtis

Reduktoriaus tipas Nr. 1
Reduktoriaus tipas Nr. 2
Platinimo verzlé, skirta @12,7 mm
Tarpblokinis vamzdynas

®©Q0TOQ

Padenkite sriegine lauko bloko jungtj toje vietoje, kur platinimo verzle
lie€iasi su Saldymo alyva.

@ PASTABA

Naudodami tinkamg verzZliaraktj, stenkités nepazeisti
jungties sriegiy ir per daug nepriverzkite platinimo verzlés.
Bukite atidds, kad pernelyg NEPRIVERZTUMETE verzlés,
nes galite pazeisti mazajj vamzdj (apie 2/3-1x jprasto
sukimo momento).

@ Reikia naudoti pasirinktinj prieda.

Reduktoriaus tipas Jungtis

@12,7 mm — &9,5 mm

1 ey
&

éi%

2MXF40 5.2.2 Ausalo vamzdziy prijungimas prie lauke
2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, |<8,5 kW naudojamo jrenginio
2MXF50 = Vamzdyno ilgis. Stenkités, kad vietinis vamzdynas baty kaip
- . - jmanoma trumpesnis.
Jungtis Klasé Reduktorius ;
= Vamzdyno apsauga. Apsaugokite vietinj vamzdyng nuo fiziniy

2MXM40, 2AMXM40 paZeidimu,
A 15, 20, 25, 35 — _
B 15, 20, 25, 35 — /\ ISPEJIMAS
2AMXF40 PrieS paleisdami kompresoriy, gerai prijunkite Saltnesio
A 25 35 vamzdyng. Jei SaltneSio vamzdynas NEBUS prijungtas ir

’ — paleidus kompresoriy bus atidarytas uzdarymo voztuvas,
B 25, 35 — bus jtraukta oro. Dél to Saldymo kontire susidarys
2MXF40 nenormalus slégis ir gali bati apgadinta jranga arba netgi
A 20. 25 35 — kas nors gali bati suzalotas.
B 20, 25, 35 _ 1 Prijunkite skystojo $altnesio jungtj, vedancia i$ patalpos bloko, |
OMXM50. 2AMXM50 lauko bloko skysc€io uzdarymo voztuva.
A 15, 20, 25, 35,42 | — l I
B 15, 20, 25, 35 142 a I

42,50 — b I

2AMXF50 ° —c
A 25,35 — a
B 25,35 1+2 b
2MXF50
A 20, 25, 35 —
B 20, 25, 35 1+2 a Skyscio uzdarymo voztuvas

b  Dujy uzdarymo voztuvas
c Priezidros anga
2 Prijunkite dujinio Saltnesio jungtj, vedancia i§ patalpos bloko, j
lauko bloko dujy uzdarymo vozZtuva.

@ PASTABA

Au8alo vamzdelius tarp patalpose ir lauke naudojamy
jrenginiy rekomenduojama tiesti kanaluose arba apvynioti
uzbaigimo juosta.

@12,7 mm — @9,5 mm

VoY

\&)

E‘E
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6 Ausalo jleidimas

5.3

Ausalo vamzdziy tikrinimas

5.3.1 Nuotékio tikrinimas

@ PASTABA

NEVIRSYKITE jrenginio maksimalaus darbinio slégio (Zr.
“PS High” Zr. jrenginio informacinéje lenteléje).

@ PASTABA

Naudokite tik rekomenduojamg didmenininko tiekiamag
burbuliuky testo tirpalg. Nenaudokite muilino vandens, nes
tai gali sukelti antgalio verzliy trikimg (muiliname
vandenyje gali bati druskos, sugerianCios drégme, kuri
uzSals vamzdynui at$alus) ir (arba) praplatinty jungciy
korozijg (muiliname vandenyje gali bdti amoniako,
sukeliangio korozinj poveikj tarp Zalvarinés antgalio verzlés
ir varinio antgalio).

|leiskite j sistemg azoto dujy, kad slégio matuoklis rodyty bent
200 kPa (2 bar). Rekomenduojame didinti slégj iki 3000 kPa
(30 bar), kad aptiktuméte nedidelj nuotékj.

Patikrinkite, ar yra nuotékis, visas jungtis iStepdami burbuliuky
testo tirpalu.

ISleiskite visas azoto dujas.

5.3.2 Vakuuminis dziovinimas

@ PASTABA

Prijunkite vakuumo siurblj prie abiejy priezidros jungéiy,
irengty dujy uzdarymo voztuvuose.

Sukurkite sistemoje vakuuma, kol vamzdyno slégis bus
-0,1 MPa (-1 bar).

Palaukite 4-5 minutes ir patikrinkite slégj:

@ PASTABA

Pagal galiojanCius teisés aktus, reglamentuojancius
fluorinty Siltnamio efektg sukelian€iy dujy naudojima,
turi bdti nurodomas jrenginio Saltnesio jkrovos svoris ir CO,
ekvivalentas.

CO, ekvivalentiniy tony kiekio apskaic¢iavimo formulé:
SaltneSsio GWP verté x bendroji $altneSio jkrova [kg] /
1000

Dél papildomos informacijos kreipkités j savo montuotoja.

ISPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnesis yra $iek tiek liepsnus.

|SPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA
Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

A |SPEJIMAS

Prietaisas turi bati laikomas patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianCiy uzdegimo Saltiniy (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

A |SPEJIMAS

= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti
valomujy medziagy ar priemoniuy, kuriy nerekomendavo
gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis ausalas yra bekvapis.

Jei slégis... Tai...
Nepasikeité Sistemoje néra drégmés. Si
procedira baigta.
Padidéjo Sistemoje yra drégmés. Atlikite
kitg veiksma.

Sistemoje maziausiai 2 val. palaikykite vakuuma, kol vamzdyno
slégis bus 0,1 MPa (-1 bar).

ISJUNGE siurblj bent 1 valanda tikrinkite slégj.

Jei NEPASIEKSITE norimo vakuumo arba NEISLAIKYSITE jo
1 valanda, atlikite Siuos veiksmus:

= Dar kartg patikrinkite nuotékj.
= Vél atlikite vakuuminj dziovinima.

@ PASTABA

Sumontave vamzdzius ir sukdre vakuumg bdatinai
atidarykite dujy stabdymo voZtuva. Jei naudosite sistemg
su uzdarytu voztuvu, gali sugesti kompresorius.

6

6.1

Ausalo jleidimas

Apie Saltnesj

Siame gaminyje yra fluorinty, Silthamio efektg sukeliangiy duijy.
NEISLEISKITE dujy j atmosfera.

Ausalo tipas: R32

Pasaulinio atSilimo potencialo (GWP) reikSmé: 675

A |SPEJIMAS

Irenginyje esantis SaltnesSis yra Siek tiek liepsnus, taciau
paprastai jis NENUTEKA. Saltnesiui istekéjus j patalpg ir
pasiekus atvirg liepsng (pvz., degiklio, Sildytuvo ar
viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingy dujy.
ISjunkite bet kokius degimo Sildytuvus, iSvedinkite patalpg
ir susisiekite su jgaliotuoju atstovu, i$ kurio pirkote jrenginj.

NENAUDOKITE jrenginio, kol prieziiros specialistas
nepatvirtins, kad dalis, dél kurio iStekéjo SaltneSio,
suremontuota.

A |SPEJIMAS

NIEKADA nelieskite iStekéjusio SaltneSio. Kitaip dél
nusalimo gali atsirasti rimty Zaizdy.

6.2 Papildomo ausalo kiekio

nustatymas
Jei bendrasis Tada...
skysc¢io vamzdyno
ilgis yra...

<20 m NEPILKITE papildomo $SaltneSio.

>20 m R=(bendrasis skys¢io vamzdyno ilgis (m)—
20 m)x0,020
R=papildoma jkrova (kg) (suapvalinta iki
artimiausio 0,1 kg)

INFORMACIJA

Vamzdziy ilgis — tai skys€io vamzdziy ilgis j vieng puse.

Jrengimo vadovas
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7 Elektros instaliacija

6.3 IS naujo uzpildomo ausalo kiekio
nustatymas

INFORMACIJA

Jei reikia visai i§ naujo uzpildyti, bendras auSalo kiekis:
gamykloje jleisto auSalo kiekis (zr. jrenginio informacinégje
lenteléje) + nustatytas papildomas kiekis.

6.4 Papildomo ausalo jleidimas

|SPEJIMAS

= Naudokite tik Saltnesj R32. Kitos medziagos gali sukeli
sprogima ir nelaimingg atsitikima.

= R32 sudétyje yra fluorinty Silthamio efekta sukelianciy
dujy. Jy visuotinio atSilimo potencialo (GWP) rodiklio
verté yra 675. NEISLEISKITE 8iy dujy j atmosfera.

= Pilant $altnesj, BUTINA mavéti apsaugines pirstines ir
deéveéti apsauginius akinius.

Batina salyga: PrieS jleisdami auSalg, jsitikinkite, kad auSalo
vamzdziai prijungti ir patikrinti (atlikus nuotékio bandyma ir
vakuuminj dZiovinima).

1 Prijunkite ausalo cilindrg prie techninés priezitros angos.
2 |pilkite papildomo ausalo.

3 Atidarykite dujy stabdymo voztuva.

6.5 Fluorinty Silthamio efekta
sukelian€iy dujy etiketés
tvirtinimas

1 Uzpildykite etikete:

|_||_!| Contains i gl gases a
[RXXX] ©-| [kg ——b

GWP: XXX

o oo
[2) —_—
N
3 ,_l S = tCO.eq-— €
a Jeisu jrenginiu pateikta daugiakalbé fluorinty Silthamio
efekta sukelian¢iy dujy etiketé (Zr. priedus), nulupkite
reikiamos kalbos lipduka ir priklijuokite a virSuje.
Gamykliné Saltnesio jkrova: zr. jrenginio varding plokstele
Papildomas jpilto Saltnesio kiekis
Visa $altnesio jkrova
Visos $altnesio jkrovos fluorinty Siltnamio efekta
sukelianciy dujy kiekis iSreiSkiamas CO, tony
ekvivalentu.
GWP = pasaulinio atSilimo potencialas

f
@ PASTABA

f

®©Q0UT

7 Elektros instaliacija

A PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

A |SPEJIMAS

Prietaisg bdtina jrengti vadovaujantis nacionaliniais
instaliacijos reglamentais.

A |SPEJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

|SPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvg su bent 3 mm
tarpu tarp kontaktiniy tasky, uztikrinantj visiSkg atjungimag
pagal virSjtampio Il kategorijg.

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
pavojy jj TURI pakeisti gamintojas, jo prieziiros agentas
arba kitas panasia kvalifikacijg turintis asmuo.

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip
galite gauti elektros smigj arba sukelti gaisra.

ISPEJIMAS
= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos
daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz.,, drenazo siurblio ir kt.
komponenty maitinimo nuo kontakty bloko. Kitaip galite
gauti elektros smugj arba sukelti gaisra.

A
A
A\ 1sPEamas
A

ISPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés
izoliacijos neturinCiy variniy vamzdziy, nes tokie vamzdziai
labai jkaista.

>

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Visos elektrinés dalys (jskaitant termistorius) yra
maitinamos elektra. Nelieskite jy plikomis rankomis.

>

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Atjunkite elektros tiekimg ilgiau nei 10 minuciy ir prie$
pradédami  prieziiros darbus iSmatuokite jtampa
pagrindinés grandinés kondensatoriuose arba elektriniuose
komponentuose. Kad galétuméte liesti elektrinius
komponentus, jtampa TURI bati Zemesné nei 50 V (NS).
Kontakty vieta rasite elektros instaliacijos schemoje.

>

—1 a b

[mm|
0
0
|

Pagal galiojanCius teisés aktus, reglamentuojancius @ ©
fluorinty Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy naudojima, © ®. 0
turi bati nurodomas jrenginio $altnesio jkrovos svoris ir CO, |
ekvivalentas.
CO, ekvivalentiniy tony kiekio apskaiciavimo formulé: c
Saltnesio GWP verté x bendroji $altnesio jkrova [kg] /
1000 kK —=g; _
o P T I] d
Naudokite GWP verte, nurodytg Saltnesio jkrovos etiketéje. =—'
2 Pritvirtinkite etikete lauke naudojamo jrenginio viduje Salia dujy fe
ir skysc¢io stabdymo voztuvy. ) .
a Diody tiltelis DB1
b Termistoriaus jvado laidas S90
c LEDA
d  Siluminés perkrovos relés jvado laidas S40
e Patalpos A elektroninio i§siplétimo voztuvo rité S20
(balta)
2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN Jrengimo vadovas
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8 Lauke naudojamo jrenginio montavimo pabaiga

f Patalpos B elektroninio i§siplétimo voztuvo rité S21
(raudona)

Ketur$akio voztuvo jvado laido jungtis S80 (balta)
Ventiliatoriaus variklio jvado laidas S70

Sildymo uZraktas S99

Skyscio termistoriaus jvado laidas S91 (raudonas)
Dujy termistoriaus jvado laidas S92 (baltas)
Multimetras (NS jtampos diapazonas)

_ R — - TQ

71 Standartiniy laidy komponenty

specifikacijos
Komponentas
Maitinimo kabelis |Jtampa 220~240 V
Fazé 1~
Daznis 50 Hz

Trigyslis kabelis, 2,5 mm?
HO5RN-F (60245 IEC 57)
HO7RN-F (60245 IEC 66)
Trigyslis kabelis, 4,0 mm?
HO7RN-F (60245 IEC 66)

Keturgyslis kabelis, 1,5 mm?
arba 2,5 mm?, tinka
220~240 V

HO5RN-F (60245 IEC 57)
Rekomenduojamas jungtuvas 16 A

Laido tipas

Jungiamasis kabelis
(patalpa«laukas)

Liekamosios srovés apsaugas TURI atitikti galiojancius

reglamentus

7.2 Elektros laidy prijungimas prie
lauko jrenginio

1 Nuimkite jungikliy dézutés dangtj (2 sraigtai).

N N

AT
)
7
///////////////4
7,
Wi
/o,

’/’//

7
7
7
i
I
i,
////

/
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///////%/// W)

"/
//
)
7

)

S\

2 Sujunkite patalpos ir lauko blokus laidais, kad sutapty jungéiy
numeriai. Sutapdinkite vamzdyno ir instaliacijos simbolius.

3 Bitinai prijunkite tinkamus laidus prie atitinkamy patalpy (A prie
A, B prie B).

Patalpos jungtis (A, B)

Jungtuvas

Nuotékio j jZeminimo grandine jungtuvas
Maitinimo laidas

Patalpos jungiamasis laidas (A, B)
Laido fiksatorius

“~0® Q0T O

4 KryZminiu atsuktuvu gerai priverzkite kontakty sraigtus.
5 Patikrinkite, ar laidai neatsijungia, juos Svelniai patempdami.

6 Gerai uzfiksuokite laidy fiksatoriy, kad iSvengtuméte laidy
kontakty iSorinio jtempio.

7 Prakiskite laidus pro iSpjova (apsauginés plokstés apacioje).

Uztikrinkite, kad elektros laidai nesiliesty su dujy vamzdynu.

s N

S
[S)
e
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®
®
®
®
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®|©
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=
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9 Prijunkite atgal jungikliy dézutés dangtj ir priezidros dangtj.

8 Lauke naudojamo jrenginio
montavimo pabaiga

8.1 Lauke naudojamo jrenginio
montavimo pabaiga

A PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES
= UZztikrinkite, kad sistema baty tinkamai jZeminta.

= Prie§ pradédami prieziGros darbus, atjunkite elektros
tiekima.

= Prie$ jjungdami elektros tiekimg, sumontuokite jungikliy
dezutés dangtj.

1 Izoliuokite ir pritvirtinkite SaltneSio vamzdyna bei kabelius kaip
parodyta:

Dujy vamzdis

Dujy vamzdzio izoliacija
Jungiamasis kabelis
Vietiniai laidai (jei yra)
Skysc¢io vamzdis

Skysc&io vamzdzio izoliacija
g Apdailos juostelé

-0 Q0T QO

2 Sumontuokite priezidros dangtj.

Jrengimo vadovas

22

DAIKIN

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 padalytosios sistemos serija
3P600450-2D — 2020.08



9 Konfiguracija

9 Konfiguracija

9.1 Apie rezimo ECONO draudimo
nuostatg

Si nuostata igjungia naudotojo sgsajos jvesties valdymo signala.

Naudokite Sig nuostatg, kai norite uzZblokuoti jvesties valdymo

signaly (vésinimas / Sildymas) priémimg i$ patalpos bloko naudotojo

$3sajy.

9.1.1 Kaip jjungti rezimo ECONO draudimo
nuostatg
Batina salyga: BUTINA igjungti maitinima.
1 Nuimkite virSutine lauko bloko plokste (2 sraigtai Sonuose).

2 Nuslinkite instaliacijos skydo dangtj. Bukite atsargs, kad
nenulenktuméte instaliacijos skydo kablio.

3 Nukirpkite trumpiklj (J23).

Virsutiné ploksté

Instaliacijos skydo dangtis
Instaliacijos skydas

Spausdintiné ploksté
Spausdintinés plokstés trumpikliai

®Qo0T O

4 Atvirkstine tvarka sumontuokite atgal instaliacijos skydo dangtj
bei virSutine plokste ir jjunkite maitinima.

9.2 Apie naktinj tylyjj rezima

Deél naktinio tyliojo rezimo funkcijos lauko blokas naktj veikia tyliau.
Tokiu budu sumazéja bloko vésinimo pajégumas. Paaiskinkite
klientui apie naktinj tylujj rezima ir jsitikinkite, kad jis nori jj naudoti.

9.21 Kaip jjungti naktinj tylyjj rezimg

Bitina sglyga: BUTINA iSjungti maitinima.

1 Nuimkite lauko bloko virSutine plokste ir instaliacijos skydo
dangtj (zr. "9.1.1 Kaip jjungti rezimo ECONO draudimo
nuostatg" [» 23]).

2 Nukirpkite trumpiklj J6.

Cllel|<) e
HRE
R R &)

~
(ks

RRACRACRORORS

3 Sumontuokite atgal virSuting plokste ir instaliacijos skydo
dangtj.

DEMESIO

Atgal montuodami instaliacijos skydo dangtj, blkite atidds,
kad neprispaustuméte ventiliatoriaus variklio jvado laido.

9.3 Apie Sildymo rezimo uzrakta

Sildymo rezimo uZraktas leidZia blokui veikti tik Sildymo reZimu.

9.3.1 Kaip jjungti Sildymo rezimo uzrakta
1 Nuimkite virSutine plokSte (2 sraigtai) ir priekine plokste
(8 sraigtai).
Norédami nustatyti Sildymo rezimo uZraktg, atjunkite jungtj S99.

Norédami i$ naujo nustatyti Sildymo siurblio rezimg (vésinimas /
Sildymas), prijunkite jungtj atgal.

a Priekiné ploksté
b  VirSutiné ploksté
¢ Jungtis S99

Rezimas Jungtis S99
Silumos siurblys (vésinimas, Prijungta
Sildymas)

Tik Sildymas Atjungta

4 Sumontuokite atgal virSutine ir priekine plokstes.

INFORMACIJA

Sildymo reZimu galima naudotis ir priverstinio veikimo
funkcija.

9.4 Apie budéjimo rezimu veikian€ia
elektros taupymo funkcija

Budéjimo rezimu veikianti elektros taupymo funkcija:

= iSjungia lauko bloko maitinimg ir

= jjungia patalpos bloko elektros taupymo budéjimo rezima.

Budéjimo rezimu veikianti elektros taupymo funkcija pasiekiama
tokiuose blokuose:

FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF
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10 Paruosimas naudoti

Jei naudojamas kitas patalpos blokas, galima prijungti elektros
taupymo budéjimo rezimu jungtj.

Budéjimo rezimu veikianti elektros taupymo funkcija prie§ siunciant
iSjungiama.
9.4.1 Kaip jjungti budéjimo rezimu veikiancig
elektros taupymo funkcija
Batina salyga: BUTINA igjungti maitinima.
1 Nuimkite priezitros dangtj.

2 Atjunkite atrankine elektros taupymo budéjimo rezimo jungt;.

3 Jjunkite pagrindinj maitinimo jungikl].

10 Paruosimas naudoti

Vidiniam sujungimui panaudoti nurodyti jungiamieji
laidai.

Saugikliai, jungtuvai arba vietiniai apsaugos jtaisai turi
bati jrengiami pagal §j dokumentg ir NEAPEITI.

Patikrinkite, ar kiekviename patalpos bloke sutampa ant
laidy ir vamzdziy pateiktos Zymos (patalpos A~E).

O/ g

Patikrinkite, ar prioritetinés patalpos nuostata nustatyta
2 arba daugiau patalpy. Atminkite, kad prioritetine patalpa
negalima parinkti daugialypio buitinio karSto vandens

generatoriaus arba hibridinés daugialypés sistemos.

10.2 Kontrolinis sgrasas pradedant
eksploatuoti

] Atlikti laidy montavimo patikra.

Oro iSleidimas.

(1

(] Bandomasis paleidimas.

10.3 Eksploatacinis ir kiti bandymai

] Prie§ pradédami eksploatacijos bandymg, iSmatuokite
jtampg pirminéje saugos jungtuvo puséje.

] Turi bati atlikti reikiami vamzdyno ir laidy jrengimo
darbai.

PASTABA

Jrenginj galima eksploatuoti TIK su veikianCiais
termistoriais ir (arba) slégio jutikliais (jungikliais). PrieSingu
atveju gali sudegti kompresorius.

10.1  Kontrolinis sgrasas pries
eksploatacijos pradzig
Sumontave bloka, pirmiausia patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
Atlikus visus patikrinimus, jrenginj reikia uzdaryti. Uzdare jjunkite
jrenginj.
] Patalpose naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.

Lauke naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.

Sistema tinkamai jzeminta, o jZeminimo gnybtai uzverzti.

Maitinimo Saltinio jtampa atitinka
identifikacinéje etiketéje nurodyta jtampa.

jrenginio

Jungikliy dézutéje NERA atsilaisvinusiy jungéiy arba
sugedusiy elektros komponenty.

Patalpose ir lauke naudojamy jrenginiy viduje NERA
sugadinty komponenty arba suspausty vamzdziy.

NERA ausalo nuotékio.

O Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir

skyscio) visiskai atidaryti.

Keliy sistemy inicijavimas gali trukti kelias minutes, atsizvelgiant j
patalpos bloky skaiciy ir naudojamy parinkéiy skaiciy.

10.3.1

Batina salyga: maitinimo rodikliai TURI patekti j nurodyta
diapazona.

Bandomasis paleidimas

Bitina salyga: eksploatacijos bandyma galima atlikti vésinimo arba
Sildymo rezimu.
Butina sglyga: eksploatacijos bandymg reikia atlikti vadovaujantis

patalpos bloko eksploatacijos vadovu, kad visos funkcijos ir dalys
veikty tinkamai.

1 Vésinimo rezimu pasirinkite Zemiausig programuojamg
temperatirg.  Sildymo  reZimu  pasirinkite  auk$giausig
programuojamg temperatirg.

2 Leide patalpos blokui paveikti 20 minuciy, iSmatuokite
temperatlirg jo jvade ir iSvade. Skirtumas turi virSyti 8°C
(vésinimas) arba 15°C (Sildymas).

3 Pirmiausia patikrinkite kiekvieno bloko veikimg individualiai,
tada patikrinkite visy patalpos bloky vienalaikj veikima.
Patikrinkite Sildymo ir vésinimo veikima.

4 Atlike eksploatacijos bandyma, nustatykite jprastg temperatiros
lygj. Vésinimo rezimu: 26~28°C, Sildymo rezimu: 20~24°C.

Ausalo vamzdziai (dujinio ir skysto) turi Silumos izoliacijg.

Sumontuoti tinkamo dydzio ir tinkamai izoliuoti vamzdziai.

Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir
skyscio) visiSkai atidaryti.

Drenazas

/o oooioigigigig

Jsitikinkite, kad skysciai sklandziai nuteka.

Galima pasekmeé: Gali laéti vandens kondensatas.

[] Patalpos blokas priima naudotojo sasajos signalus.

INFORMACIJA

= Prireikus eksploatacijos bandymg galima iSjungti.
= ISjungto bloko negalima vél paleisti 3 minutes.

= Vésinimo metu gali apSerkdnyti dujy uzdarymo
voztuvas arba kitos dalys. Tai normalu.

INFORMACIJA

= Net ir iSjungtas, jrenginys vartoja energijg.

= Jjungus maitinimg po energijos tiekimo trakio,
grazinamas paskutinis parinktas rezimas.

Jrengimo vadovas
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11 ISmetimas

11

ISmetimas

Simbolis

Reik§mé

@ PASTABA

NEBANDYKITE

iSmontuoti

sistemos patys: sistemos

iSmontavimo, tvarkyti SaltneSio, alyvos ir kity komponenty
tvarkymo darbai TURI bati vykdomi laikantis taikomy teisés

akty.

|renginius

REIKIA pristatyti |

specializuotg

pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo jstaiga.

12

Techniniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje
Daikin svetaingje (ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas
Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas).

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Sujungimas, jungtis

D*, V*D Diodas

DB* Diody tiltas
DS* DIP jungiklis
E*H Sildytuvas
FU*, F*U, (informacijos apie Saugiklis

charakteristikas, rasite PCB,

bloko viduje)
FG* Jungtis (rémo jZeminimas)
H* Laidy pyné

H*P, LED*, V*L

Kontroliné lemputé, Sviesos
diodas

HAP

Sviesos diodas (veikimo

12.1  elektros instaliacijos schema. stebéjimo, Zalias)
HIGH VOLTAGE Aukstoji jtampa
12.1.1  Suvienodintos elektros instaliacijos IES Jutiklis "Intelligent Eye"
schemos legenda IPM* ISmanusis maitinimo modulis
. L . . " . . . K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetiné relé
Taikomy daliy ir numeracijos informacijos rasite ant jrenginio -
pateiktoje elektros instaliacijos schemoje. Visy daliy numeracija L Teka srove
vykdoma arabidkais skaitmenimis didéjanCia tvarka, tolesnéje L* Rité
apzvalgoje ji zymima "*" dalies kode. L*R Reaktorius
Simbolis |ReikSmé Simboli |ReikSmé M* Zingsninis variklis
S — M*C Kompresoriaus variklis
/ ___|Jungtuvas @ Apsauginis jzeminimas M*E Ventiliatoriaus variklis
-b/_ M*P Drenazo siurblio variklis
- M*S Sukiojimo variklis
Se—
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* M tiné relé
- Jungtis Apsauginis jZeminimas  MRCW, ' agnetine refe
(sraigtas) N Neutralus
s~ =a[}-| Jungtis ® Lygintuvas n=", N=" Praginy pro ferito Serdj skaicius
L [zeminimas — Relés jungtis PAM Moduliuojamos amplitudés
- impulsas
W W - | Vietiné instaliacija @ Trumpojo jungimo jungtis PCB* Spausdintinés schemos plokaté
_E_ Saugiklis o Kontaktas PM* Maitinimo modulis
f A Patalpos blokas | [T Kontakty juosta PS Maitinimo Saltinio perjungimas
INDOOR PTC* PTC termistorius
,_ﬁ Lauko blokas o e Laidy spaustukas Q* Izoliuotyjy varty dvipolis
GUTDOOR tranzistorius (IGBT)
_j/ Liekamosios Q*C Jungtuvas
srovés apsaugas Q*DI, KLM Nuotékio j jZeminimo grandine
jungtuvas
Simbolis | Spalva Simbolis Spalva o J: guv >
BLK Juoda ORG Oranziné = Tpsa“?’a ”Tj perkroves
BLU  |Mélyna PNK Roziné g*R L,er:]q“n?]' -
BRN  |Ruda PRP, PPL Violeting - vle (@mosios Sroves apsaugas
GRN  |Zalia RED Raudona e Tarzas
» istori
GRY  |Pika WHT Balta “ | etrm's onus
YLW Geltona miuvas
S*C Ribinis jungiklis
Simbolis Reiksmé S*L Pladinis jungiklis
A*P Spausdintinés schemos plokste S*NG Saltnesio nuotekio detektorius
BS* liungimo/isjungimo mygtukas, S*NPH Slegio jutiklis (aukstas slégis)
"?'dym_o jungiklis S*NPL Slegio jutiklis (zemas slégis)
BZ, H'O Zirzeklis S*PH, HPS* Slegio jungiklis (aukstas slégis)
c Kondensatorius S*PL Slegio jungiklis (Zemas slégis)
S*T Termostatas
2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN Jrengimo vadovas
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12 Techniniai duomenys

Simbolis ReikSmeé Simbolis Reiksmeé
S*RH Drégnumo jutiklis X*M Kontakty juosta (blokas)
S*W, SW* Valdymo jungiklis Y*E Elektroninio plétimosi vozZtuvo rité
SA*, F1S Vir§jtampio slopintuvas Y*R, Y*S Reversinio elektromagnetinio
SR*, WLU Signalo imtuvas voZtuvo rite
Ss* Rinkiklis Z*C Ferito Serdis
SHEET METAL Kontakty juostos fiksuotoji ZF, Z°F Triuk$mo filtras

plokste
TR Transformatorius 12.2 Vamzdziy schema: lauke
TC, TRC Siystuvas naudojamas jrenginys
V*, R*V Varistorius

- — - Komponenty PED kategorijos klasifikacija:

V*R Dioduy tiltelis, izoliuotyjy varty } o .

dvipolio tranzistoriaus (IGBT) = Auksto slégio jutikliai: IV kategorija

maitinimo modulis = Kompresorius: Il kategorija
WRC Belaidis nuotolinis valdiklis » Kiti komponentai: Zr. PED 4 straipsnio 3 pastraipa
X* Kontaktas

2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, 2MXF50
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Patalpa A
Patalpa B

Ketur§akis voztuvas jjungtas: Sildymas
Auksto slégio jungiklis su automatiniu nustatymu i$ naujo
Duslintuvas

ISleidimo vamzdzio termistorius
Kompresorius

Sléginis akumuliatorius

AtSakos vamzdis

Termistorius (duju)

Dujy uzdarymo voztuvas

Vietinis vamzdynas (dujy)

Vietinis vamzdynas (skys¢io)

Skys¢€io uzdarymo voztuvas
Termistorius (skysc¢io)

Filtras

Variklinis voztuvas

Duslintuvas

Lauko oro temperatiros termistorius
Silumokaitis

Ventiliatoriaus variklis

Saltnesio srautas: vésinimas

= Saltnesio srautas: $ildymas

Jrengimo vadovas

26

DAIKIN

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 padalytosios sistemos serija
3P600450-2D — 2020.08






EAL oFin

Copyright 2019 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzer Skvriiany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 3 P600450-2 D 2020.08



	Įrengimo vadovas
	Turinys
	1 Apie dokumentaciją
	1.1 Apie šį dokumentą

	2 Specifinės montuotojo saugos instrukcijos
	3 Apie dėžę
	3.1 Lauke naudojamas įrenginys
	3.1.1 Lauke naudojamo įrenginio priedų nuėmimas


	4 Įrenginio montavimas
	4.1 Įrengimo vietos paruošimas
	4.1.1 Lauke naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai
	4.1.2 Papildomi lauke naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai šalto klimato zonose

	4.2 Lauko bloko montavimas
	4.2.1 Montavimo struktūros paruošimas
	4.2.2 Kaip įrengti lauko bloką
	4.2.3 Drenažo užtikrinimas


	5 Vamzdžių montavimas
	5.1 Aušalo vamzdelių paruošimas
	5.1.1 Reikalavimai aušalo vamzdeliams
	5.1.2 Aušalo vamzdelių izoliacija
	5.1.3 Šaltnešio vamzdyno ilgis ir aukščio skirtumas

	5.2 Aušalo vamzdžių prijungimas
	5.2.1 Jungtys tarp lauko ir patalpos blokų naudojant reduktorius
	5.2.2 Aušalo vamzdžių prijungimas prie lauke naudojamo įrenginio

	5.3 Aušalo vamzdžių tikrinimas
	5.3.1 Nuotėkio tikrinimas
	5.3.2 Vakuuminis džiovinimas


	6 Aušalo įleidimas
	6.1 Apie šaltnešį
	6.2 Papildomo aušalo kiekio nustatymas
	6.3 Iš naujo užpildomo aušalo kiekio nustatymas
	6.4 Papildomo aušalo įleidimas
	6.5 Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų etiketės tvirtinimas

	7 Elektros instaliacija
	7.1 Standartinių laidų komponentų specifikacijos
	7.2 Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio

	8 Lauke naudojamo įrenginio montavimo pabaiga
	8.1 Lauke naudojamo įrenginio montavimo pabaiga

	9 Konfigūracija
	9.1 Apie režimo ECONO draudimo nuostatą
	9.1.1 Kaip įjungti režimo ECONO draudimo nuostatą

	9.2 Apie naktinį tylųjį režimą
	9.2.1 Kaip įjungti naktinį tylųjį režimą

	9.3 Apie šildymo režimo užraktą
	9.3.1 Kaip įjungti šildymo režimo užraktą

	9.4 Apie budėjimo režimu veikiančią elektros taupymo funkciją
	9.4.1 Kaip įjungti budėjimo režimu veikiančią elektros taupymo funkciją


	10 Paruošimas naudoti
	10.1 Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią
	10.2 Kontrolinis sąrašas pradedant eksploatuoti
	10.3 Eksploatacinis ir kiti bandymai
	10.3.1 Bandomasis paleidimas


	11 Išmetimas
	12 Techniniai duomenys
	12.1 elektros instaliacijos schema.
	12.1.1 Suvienodintos elektros instaliacijos schemos legenda

	12.2 Vamzdžių schema: lauke naudojamas įrenginys



