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2 Ipasi drosibas noteikumi uzstaditajam

2

Ipasi drosibas noteikumi
uzstaditajam

Vienmeér ievérojiet $a8dus drosibas noradijumus un noteikumus.

lekartas uzstadiSana (skatit "4 lekartas uzstadisana" [» 16])

BRIDINAJUMS

Uzstadisanu veic uzstaditadjs, materialu un instalacijas
izvélei ir jaatbilst attiecigo likumdoSanas aktu prasibam.
Eiropa attiecigais standarts ir EN378.

Uzstadisanas vieta (skatit "4.1 UzstadiSanas vietas
sagatavosana" [» 16])

UZMANIBU!

= Parbaudiet, vai uzstadiSanas vieta izturés bloka svaru.
Nepareiza uzstadiS8ana rada briesmas. Tad iesp&ama
ar1 vibracija vai neparastas skanas darbibas laika.

= Nodrosiniet pietiekami lielu apkopes vietu.

= Uzstadot bloku, gadajiet, lai tas NESASKARAS ar
griestiem vai sienu, jo pretéja gadijuma ir iesp&jama
vibracija.

A BRIDINAJUMS

lerice ir jaglaba telpa, kura nav pastavigi stradajosu
aizdegSanas avotu (pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

Aukstumagenta caurulvadu savienosana (skatit
"5.2 Dzesé@Sanas Skidruma caurulu pievienoSana™ > 18])

UZMANIBU!

= Ar aukstumagentu R32 uzpilditam, objekta piegadatam
iekartam nedrikst veikt lodéSanu vai metinasanu.

= SaldéSanas iekartas uzstadiSanas laikd dalu
savienoSanu ar vismaz vienu uzpilditu dalu veikt,
nemot véra $adas prasibas:

= telpas, kur uzturas cilvéki, aukstumagenta R32
gadijuma nav pielaujami pagaidu savienojumi,
iznemot uz vietas izveidotus savienojumus, kas
savieno iek3€jo bloku ar caurulvadiem. Uz vietas
veidotiem savienojumiem starp caurulvadu un iek$éjo
bloku jabat pagaidu savienojumiem.

A UZMANIBU!

NESAVIENOJIET iegulto sazarojuma caurulvadu un aréjo
bloku, ja iertkojat tikai caurulvadus bez iekSéja bloka
pievienoSanas, lai vélak pievienotu citu iek$&jo bloku.

BRIDINAJUMS

= |zmantojiet tikai aukstumagentu R32. Citas vielas var
izraisit spradzienu un nelaimes gadijumus.

= R32 satur fluorétas siltumnicefekta gazes. Ta globalas
sasilSanas potenciala (GWP) vértiba ir 675. Neizlaidiet
So gazi atmosféra.

= Veicot aukstumagenta uzpildisanu, VIENMER lietojiet
aizsargcimdus un aizsargbrilles.

UZMANIBU!

= NEKLAJIET uz papladinatas dalas mineralelu.

= NEIZMANTOJIET caurules, kas lietotas citu iekartu
uzstadisana.

= Lai nodroSinatu atbilstoSu R32 iekartas kalpoSanas

laiku, NEKADA GADIJUMA neuzstadiet Zzavétaju.
Zisto$ais materials var iz8kist un sabojat sistému.

A

UZMANIBU!
= Izmantojiet pie bloka piestiprinatu platgala uzgriezni.

= Lai novérstu gazes nopladi, uzklajiet aukstumagenta
ellu tikai paplatingjuma iekSpusé. |zmantojiet R32
aukstumagenta ellu.

= NEDRIKST ofrreiz  izmantot iepriekd lietotus
savienotajus.
Q BRIDINAJUMS
Stingri  piestipriniet aukstumagenta caurulvadu pirms

kompresora iedarbinasanas. Ja aukstumagenta caurulvads
nav pievienots un ir atvérts noslégvarsts, kad sak darboties
kompresors, tad tiks iesGkts gaiss. Rezultata
aukstumagenta kontdra radisies nenormals spiediens, kas
var izraisit iekartas bojajumus un pat traumas cilvékiem.

UZMANIBU!

= Nepietiekams paplatingjums var izraisit dzesétaja
gazes nopladi.

= Konusus NEIZMANTOJIET atkartoti. Lai noveérstu
iespéjamu dzesétaja gazes nopludi, izmantojiet jaunus
konusus.

= lzmantojiet iekartas komplektacija ieklautos konusa

uzgrieznus. lzmantojot citus konusa uzgrieznus,
iespéjama dzesétaja gazes noplide.

Aukstumagenta uzpildiSana (skatit "6 DzeséSanas Skidruma
uzpilde" [» 20])

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

Aukstumagents $aja bloka ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu.

BRIDINAJUMS

Aukstumagents sistéma ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu, bet parasti NENOPLUST. Aukstumagenta
noplides gadijuma telpa ta saskare ar gazes degla liesmu,
silditaju vai pliti var izraisit aizdegSanos vai indigas gazes
veidoSanos.

Noplides gadijuma izslédziet visus silditajus, izveédiniet
telpu un veérsieties pie izplatitaja, kur§ jums pardeva
iekartu.

NELIETOJIET Sadu iekartu, kamér apkopes specialists
nav noveérsis bojajumu noplides vietd un apstiprindjis
iekartas gatavibu lietoSanai.

A

BRIDINAJUMS

NEDRIKST pieskarties nejausi noplidusam
aukstumagentam. Tas var izraisit smagus ievainojumus
apsaldéSanas rezultata.

A

BRIDINAJUMS

= |zmantojiet tikai aukstumagentu R32. Citas vielas var
izraistt spradzienu un nelaimes gadijumus.

= R32 satur fluorétas siltumnicefekta gazes. Ta globalas
sasilS§anas potenciala (GWP) vértiba ir 675. Neizlaidiet
S0 gazi atmosféra.

= Veicot aukstumagenta uzpildidanu, VIENMER lietojiet
aizsargcimdus un aizsargbrilles.

UZMANIBU!

Lai kompresors netiktu sabojats, NEUZPILDIET vairak par
noteikto dzesétaja tilpumu.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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3 Informacija par iepakojumu

Elektroinstalacijas uzstadiSana (skatit
"7 Elektroinstalacija" [» 21])

A BRIDINAJUMS

= Argjie vadi ir JAUZSTADA pilnvarotam elektrikim, un
tiem ir JAATBILST spéka eso$ajiem tiestbu aktiem.

= lzveidojiet elektriskos savienojumus ar fiksétajam
elektroinstalacijam.

= Visiem uz Vvietas saliktajiem komponentiem un
elektriskajam  konstrukcijam ir JAATBILST spéka
esosajiem tiesibu aktiem.

A BRIDINAJUMS

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

A BRIDINAJUMS

Izmantojiet visu polu atvienoSanas tipa partraucéju ar
vismaz 3 mm attalumu starp kontaktpunktu spraugam, kas
nodrosina pilnigu atvieno$anu Ill kategorijas parsprieguma
gadijuma.

A BRIDINAJUMS

Ja energoapgades kabelis ir bojats, tad, lai izvairitos no
briesmam, tas ir JANOMAINA raZotajam, ta agentam vai
[1dzigai kvalificétai personai.

A BRIDINAJUMS

NEPIEVIENOJIET $adu baro$anas vadu iek$&jam blokam.
Tada riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai
aizdegSanos.

A BRIDINAJUMS

= NELIETOJIET izstradajuma uz vietas iegadatas
elektrotehniskas detalas.

= NEPIEVIENOJIET drenazas sukna baro$anas vadu un
tml. pie spailu bloka. Tada riciba var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegsanos.

A BRIDINAJUMS

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara
caurulém, kuram nav siltumizolacijas, jo $adas caurules ir
loti karstas.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

BaroSanas sistéma padod stravu visas elekiriskas kédes
dalas (arT termorezistoriem). Tiem nedrikst pieskarties ar
kailam rokam.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

Pirms apkopes veikSanas atvienojiet baroSanu uz vairak
nekd 10 mindtém un izmériet spriegumu uz galvenas
kédes kondensatoru vai elektrotehnisko detalu spailem.
Sim spriegumam JABUT mazakam par 50 V DC, lai jus
varétu pieskarties keédes elektrotehniskajam detalam.
Spailu atrasanas vieta ir paradita elektriska vadojuma
shéma.

Aréja bloka uzstadisanas pabeig$ana (skatit "8 Arpus telpam
uzstadamas iekartas uzstadiSanas pabeigSana" [» 23])

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEM§ANAS RISKS
= Parliecinieties, ka sistéma ir pareizi iezeméta.
= |zslédziet stravas padevi pirms apkopes darbiem.

= Uzstadiet sadales karbas vaku pirms elektriskas
barosanas ieslégSanas.

3 Informacija par iepakojumu

3.1 Arpus telpam uzstadama iekarta

3.1.1  Arpus telpam uzstadamas iekartas
piederumu nonems$ana

g~

a b c d e f h
1x [1x 1x |1x 1x 1x 1x 1x
‘A < '3,’{\3,“ E

~— Eii = |=

7 i = (2

4 =k

K

Aréja bloka uzstadi$anas rokasgramata

Vispargjie drosibas noteikumi

Fluoréto siltumnicefekta gazu etikete

Fluoréto siltumnicefekta gazu etikete vairakas valodas
Drenazas platgalis

Skrives maisina (vadu turétaja piestiprinasanai)
Parejas savienojuma mezgls

Energijas uzlime

SQ w220 T O

4 lekartas uzstadisana

A BRIDINAJUMS

UzstadiSanu veic uzstaditajs, materialu un instalacijas
izvélei ir jaatbilst attiecigo likumdoSanas aktu prasibam.
Eiropa attiecigais standarts ir EN378.

4.1 UzstadiSanas vietas sagatavosana

ﬁ BRIDINAJUMS

lerice ir jaglaba telpa, kura nav pastavigi stradajosu
aizdegSanas avotu (pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

411 Ara iekartas uzstadiSanas vietas prasibas
levérojiet $adus noradijumus par atstarpém:
= Lidz sienai 1 pusé:

>100 >5

o

<1200

Fito
Hite
&

&

= Lidz sienai 2 pusés:

“ t {1 b [>100 >1s0] B

=
|5

>50

= Lidz sienai 3 pusés:

4t b [>150
~-=__
iIe

>50 >300

(mm)
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4 lekartas uzstadisana

a Gaisa izplide
b Gaisa ieplade

Atstajiet 300 mm vietu darbam zem griestiem un 250 mm atstarpi
caurulvadu un elektriskas apkopes veikSanai.

a Deflektora plaksne

b Valdosais véja virziens

c Gaisa izplide
Argjais bloks ir paredzéts uzstadidanai tikai arpus telpam un
lietoSanai §ada vides temperatira:

DzeséSanas SildiSanas rezims
rezZims

—-10~46°C ar —15~24°C ar sauso termometru
sauso termometru

4.1.2 Ara iekartas papildu uzstadi$anas vietas
prasibas auksta klimata apstaklos

Aizsargajiet ara iekartu no tieSiem saules stariem un nodroSiniet, ka
ara iekarta NEKAD neapsnieg.

Sniega jumtin$ vai nojume
Paaugstinajums
ValdoSais véja virziens
Gaisa izplide

0T

leteicams zem bloka atstat vismaz 150 mm brivas vietas (300 mm
vietds, kur daudz snieg). Blokam jaatrodas art vismaz 100 mm
augstdk par sagaidamo maksimalo sniega segas Ilimeni. Ja
nepiecieSams, ierikojiet paaugstingjumu. Par to plasak skatiet
"4.2 Arpus telpam uzstadamas iekartas montaza" p 17].

Apgabalos, kur uzsnieg daudz sniega, ir svarigi izvéléties tadu
uzstadisanas vietu, kur sniegs NEIETEKME iekartas darbibu. Ja
iespéjama sanu snig$ana, nodro$iniet, lai sniegs NEIETEKMETU
siltummaina spirali. Ja nepiecieSams, uzstadiet sniega parsegu vai
Skdni un postamentu.

4.2  Arpus telpam uzstadamas iekartas
montaza

421 UzstadiSanas konstrukcijas
nodrosinasana

Izmantojiet  vibracijnoturigu gumiju  (aréjais piederums) tajos

gadijumos, kad vibracija var tikt parnesta uz éku.

Bloku var uzstadit arT uz betona verandas vai citas cietas virsmas, ja
vien ta nodroSina pareizu drenazu.

Sagatavojiet 4 stiprinajumu skravju, uzgrieznu un paplaksnu M8 vai
M10 komplektus (lauka piederumi).

Kaiia !
Il

o
N

a 100 mm virs paredzama sniega segas limena

4.2.2  Aréja bloka uzstadisana
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5 Caurulu uzstadiSana

4.2.3 Drenazas nodrosinasana

@ PAZINOJUMS

Ja iekartu uzstada auksta klimata apstaklos, tad javeic
vajadzigie pasakumi, lai NEPIELAUTU izplustosa
kondensata sasalSanu.

@ PAZINOJUMS

Ja aré&ja bloka drenazas atveres bloké montazas pamatne

5.1.2

Dzesétaja caurules izolacija

= Izmantojiet polietiléna putas ka izolacijas materialu:
= ar siltuma caurlaidibu no 0,041 Iidz 0,052 W/mK (no 0,035 Iidz

0,045 kcal/mh°C)

= ar vismaz 120°C karstumizturibu

= lzolacijas biezums

Caurules aréjais

Izolacijas ieksejais

Izolacijas biezums

vai gridas virsma, palieciet zem aréja bloka kajam <30 mm diametrs () diametrs (9, (t)
augstas papildu pédinas. 6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
INFORMACIJA 9,5 mm (3/8") 12~15 mm 213 mm
. . L o o 12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
Lai sanemtu informaciju par pieejamam opcijam,
sazinieties ar izplatitaju. i,
p ] i (%]
1 Drenazas atveré ielieciet drenazas aizbazni. i
<

2 Izmantojiet @16 mm $|ateni (aréjais piederums).

=

Drenazas atvere
Apakséjais ramis
Drenazas aizbaznis
Slatene (arsjie piederumi)

0T

5 Caurulu uzstadiSana

5.1 Dzesétaja caurulu sagatavoSana

5.1.1

= Caurulu materials: ar fosforskabi deoksidéts bezSuvju vars.

Prasibas dzesétaja caurulem

= Caurulvada diametrs:

Ja temperatira ir lielaka par 30°C, bet mitrums ir lielaks par 80%
relativa mitruma, izolacijas materidlu biezumam ir jabat vismaz
20 mm, lai novérstu kondensatu uz izolacijas virsmas.

513 Aukstumagenta caurulvadu garuma un

augstuma starpiba

Jo Tsaks aukstumagenta caurulvads, jo labaka bds sistémas
darbiba.

Caurulvada garuma un augstuma starpibai jaatbilst $adam prasibam
Modelis Minimala nepiecieSama vieta
40. klase 1,2 m?

50. klase 1,8 m?

Isakais pielaujamais garums telpa ir 3 m.

Aukstumagdenta caurulvada garums I1dz katram|<20 m
iekStelpu blokam

<30 m

Aukstumagdenta caurulvadu kopéjais garums

Augstumu starpiba |Augstumu starpiba

40. klase ara-telpas telpa-telpa
Skidruma caurulvads 2% 36,4 mm (1/4") Aréjezis_bloks i <15m <7,5m
Gazes caurulvads 2% 09,5 mm (3/8") ;‘ésk;aféfsfe‘fslftﬁ; <

50. klase Argjais bloks <7,5m <15m

Skidruma caurulvads 2x @6,4 mm (1/4")

Gazes caurulvads 1x @9,5 mm (3/8")

1x @12,7 mm (1/2")

uzstadits zemak neka
vismaz 1 iekstelpu

bloks

= Caurulvada atlaidinaSanas pakape un biezums:

Aréjais diametrs| Atlaidinasanas | Biezums (t)®

5.2 DzeséSanas Skidruma caurulu
pievienosana

(9) pakape
6,4 mm (1/4") Radits (O) 20,8 mm %)
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

BISTAMI! APDEGUMU/APPLAUCESANAS BRIESMAS

@ Atkariba no attiecigajiem tiesibu aktiem un iekartas maksimala
darba spiediena (sk. "PS High" uz iekartas datu plaksnites) var
bat nepiecieSams lielaks caurulvada sieninu biezums.

Atkariba no iekstelpu bloka var bt nepiecieSams izmantot parejas
Argja un iek3gja bloka

savienojumus. Sikak skatiet "5.2.1
savieno$ana, izmantojot parejas savienojumus" [» 19].

A UZMANIBU!

Ar aukstumagentu R32 uzpilditam, objekta piegadatam
iekartam nedrikst veikt lodésanu vai metinasanu.

= SaldéSanas iekartas uzstadiSanas laika dalu
savienoSanu ar vismaz vienu uzpilditu dalu veikt,

nemot veéra Sadas prasibas:

= telpds, kur uzturas cilvéki, aukstumagenta R32
gadijuma nav pielaujami pagaidu savienojumi,
iznemot uz vietas izveidotus savienojumus, kas
savieno iek$&jo bloku ar caurulvadiem. Uz vietas
veidotiem savienojumiem starp caurulvadu un iek$&jo
bloku jabat pagaidu savienojumiem.

UzstadiSanas rokasgramata
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5 Caurulu uzstadiSana

A UZMANIBU!

NESAVIENOJIET iegulto sazarojuma caurulvadu un ar&jo
bloku, ja iertkojat tikai caurulvadus bez iekSéja bloka
pievienoSanas, lai vélak pievienotu citu iek$&jo bloku.

A BRIDINAJUMS

Parejas savienojuma tips

Savienojums

2

@12,7 mm — @9,5 mm

A
\

= |zmantojiet tikai aukstumagentu R32. Citas vielas var ‘g‘z

izraisit spradzienu un nelaimes gadijumus.

= R32 satur fluorétas siltumnicefekta gazes. Ta globalas
sasilSanas potenciala (GWP) vértiba ir 675. Neizlaidiet

So gazi atmosféra.

Savienojuma piemeérs:

= 39,5 mm caurules savienojums ar @12,7 mm gazes caurulvada
savienojuma portu

= Veicot aukstumagenta uzpildisanu, VIENMER lietojiet a b c d e
aizsargcimdus un aizsargbrilles.

5.21

Aréja un iek$éja bloka savieno$ana,

izmantojot parejas savienojumus

-
h & b

D)
u_’ O

e o B . . . a Argja bloka savienojuma ports
I_(cipeja iekStelpu bloku kapacitates klase savienoSanai ar So b 1. parejas savienojuma tips
aréjo bloku: c 2. parejas savienojuma tips
R pEp— p— d Platgala uzgrieznis @12,7 mm caurulei
Argjais bloks lek$&ja bloka kopéja e Bloku starpsavienojuma caurulvads
kapacitates klase L . o L o
Parklajiet ar aukstumagenta ellu vitnota savienojuma urbumu aréja
2MXM40, 2AMXM40, 2AMXF40, |<6,0 kW bloka, kur jabat platgala uzgrieznim.
2MXF40
2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, |<8,5 kW PAZINOJUMS
2MXF50 Izmantojiet piemérotu uzgrieznu atslégu, lai nepielautu
— savienojuma vitnes sabojasanu, parak stipri pievelkot
Ports Klase Parejas platgala uzgriezni. Uzmanieties, lai parak stingri
SENIEIEETES NEPIEVILKTU uzgriezni, jo tad var tikt sabojata mazaka
2MXM40, 2AMXM40 caurule (aptuveni 2/3-1% no normala momenta).
A 15, 20, 25, 35 —
B 15, 20, 25, 35 _ 5.2.2 Dzesésanas Skidruma caurulu
2AMXE40 pievieno$ana arpus telpam uzstadamajai
A 25 35 — iekartai
B 25, 35 — = Caurulvada garums. Argjam caurulvadam jablt péc iespéjas
SMXF40 Tsakam.
A 20. 25 35 _ = Caurulvada aizsardziba. Ara caurulém jabat aizsargatam pret
mehaniskiem bojajumiem.
B 20, 25, 35 —
2MXM50, 2AMXM50 A BRIDINAJUMS
A 15, 20, 25, 35,42® | — Stingri  piestipriniet aukstumagenta caurulvadu pirms
B 15 20. 25. 35 142 kompresora iedarbinasanas. Ja aukstumagenta caurulvads
L nav pievienots un ir atvérts noslégvarsts, kad sak darboties
42, 50 — kompresors, tad tiks ieslkts gaiss. Rezultata
2AMXF50 aukstumagdenta kontlra radisies nenormals spiediens, kas
A 25 35 _ var izraisit iekartas bojajumus un pat traumas cilvékiem.
B 25, 35 1+2 1 Pievienojiet Skidra aukstumagenta cauruli no iek8&ja bloka pie
2MXF50 aréja bloka Skidruma noslégvarsta.
A 20, 25, 35 — =¥ nl
B 20, 25, 35 142 a I
@ |zmantojiet izvéles piederumu. b 0
Parejas savienojuma tips Savienojums ® —¢
a
1 \ @12,7 mm — @9,5 mm
é‘% a Skidruma noslégvarsts
‘ b Gazes noslégvarsts

c Apkopes atvere

2 Pievienojiet gazveida aukstumagenta cauruli no iek$éja bloka
pie aréja bloka gazes noslégvarsta.
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6 DzeséSanas Skidruma uzpilde

@ PAZINOJUMS

Dzesétaja caurules starp iekStelpu un ara iekartu ieteicams
parklat ar apdares lenti.

5.3

5.3.

DzeséSanas Skidruma caurulu
parbaude

1 Nopliizu parbaude

@ PAZINOJUMS

NEPARSNIEDZIET iekartas maksimalo darba spiedienu
(skattt “PS High” uz ierices datu plaksnites).

@ PAZINOJUMS

Parliecinieties, ka tiek izmantots ieteicamais burbulu
parbaudes Skidums, kas iegadats pie vairumtirgotaja.
Neizmantojiet ziepjadeni, jo tas var veicinat konusa
uzgrieznu sprégasanu (ziepjudens var saturét sali, kas
absorbé mitrumu, kas sasals, ja caurules atdzisis), un/vai
izraistt konusa uzgrieznu koroziju (ziepjadens var saturét
amonjaku, kas rada koroziju starp misina konusa uzgriezni
un misina konusu).

3

5.3.

Uzpildiet sistéemu ar slapekla gazi Iidz vismaz 200 kPa (2 bari)
manometriskajam  spiedienam. Lai konstatétu nelielas
noplides, ir ieteicams izmantot spiedienu Iidz 3000 kPa
(30 bari).

Lai parbauditu, vai nav nopludes, lietojiet burbulu parbaudes
Skidumu visiem savienojumiem.

Izvadiet visu slapekla gazi.

2 Vakuumzaveésana

@ PAZINOJUMS

Savienojiet vakuumsikni ar abiem gazes noslégvarstu
apkopes portiem.

Lietojiet sisttma vakuumu, I1dz spiediens kolektora norada
-0,1 MPa (-1 bars).

Atstdjiet sistému, kada td ir 4-5 mindtes, un parbaudiet
spiedienu:

Ja spiediens... Tad...

Nemainas Sistéma nav mitruma. St
procedura ir pabeigta.

Palielinas Sistéma ir mitrums. Parejiet
pie nakamas darbibas.

Veiciet sistémas vakuumsiknéSanu vismaz 2 stundas, Ilidz
spiediens kolektora bds —0,1 MPa (-1 bars).

Péc sikna IZSLEGSANAS parbaudiet spiedienu vismaz
1 stundu.

Ja NEVARAT sasniegt vakuuma mérka vertibu vai uzturét
vakuumu 1 stundu, rikojieties $adi:

= Vélreiz parbaudiet, vai nav noplides.
= Veélreiz veiciet vakuumzavésanu.

@ PAZINOJUMS

Noteikti atveriet gazes noslégSanas varstu péc caurulu
uzstadiSanas un vakuuma nodroSinaSanas. Ekspluatéjot
sistému ar aizvértu varstu, var salizt kompresors.

6 DzeséSanas Skidruma uzpilde

6.1 Par aukstumagentu

Sim izstradajumam ir fluoru saturo$as siltumnicefekta gazes.
NEIZLAIDIET gazes atmosféra.

Dzesétaja tips: R32

Globalas sasilSanas potenciala (GWP) veértiba: 675

PAZINOJUMS

Attiecigie likumdoSanas akti par fluorétajam
siltumnicefekta gazém nosaka, ka aukstumagenta
daudzumam bloka janorada gan svars, gan CO,
ekvivalents.

Formula daudzuma aprékinasanai CO, ekvivalenta
tonnas: Aukstumagenta GWP vértiba x kopéjais
aukstumagdenta daudzums [kg] / 1000

Lai sanemtu papildinformaciju, sazinieties ar uzstaditaju.

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

Aukstumagents $aja bloka ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu.

BRIDINAJUMS: MATERIALS AR ZEMAKU
UZLIESMOJAMIBAS ROBEZU

Aukstumagents $aja bloka ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu.

A BRIDINAJUMS

lerice ir jaglaba telpa, kura nav pastavigi stradajosu
aizdegSanas avotu (pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

A BRIDINAJUMS

= Dzesétaja kédes dalas NEDRIKST caurdurt vai
dedzinat.

= NEDRIKST izmantot tiridanas materialus vai lidzeklus
atkauséSanas procesa paatrinasanai, ko nav ieteicis
razotajs.

= Nemiet véra, kas sisttma esoSais dzesétajs ir bez
smarzas.

Q BRIDINAJUMS

Aukstumagents sistéema ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu, bet parasti NENOPLUST. Aukstumagenta
nopludes gadijuma telpa ta saskare ar gazes degla liesmu,
silditaju vai pliti var izraisit aizdegSanos vai indigas gazes
veidoSanos.

Noplddes gadijuma izslédziet visus silditajus, izveédiniet
telpu un vérsieties pie izplatitaja, kur§ jums pardeva
iekartu.

NELIETOJIET $adu iekartu, kamér apkopes specialists
nav noveérsis bojajumu noplides vieta un apstiprindjis
iekartas gatavibu lietoSanai.

A BRIDINAJUMS

NEDRIKST pieskarties nejausi nopladusam
aukstumagentam. Tas var izraisit smagus ievainojumus
apsaldéSanas rezultata.

UzstadiSanas rokasgramata
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7 Elektroinstalacija

6.2 Papildu dzeséSanas Skidruma

daudzuma noteikSana

e Fluoréto siltumnicefekta gazu emisija no kopéja
aukstumagenta daudzuma, tonnas ka CO, ekvivalents.
f GWP = globalas sasilSanas potencials

Ja kopéjais Tad...
caurulvada garums
[Faco

<20m NEPIEVIENOJIET aukstumagenta papildu
daudzumu.

>20 m R=(8kidruma caurulvada kopgarums (m) —
20 m)x0,020
R=Papildu daudzums (kg) (noapalots Iidz
0,1 kg)

INFORMACIJA

Caurules garums ir
garumam viena virziena.

pielidzinams $kidruma caurules

6.3 Pilnigai uzpildei nepiecieSama

dzesétaja daudzuma noteikSana

INFORMACIJA

Ja nepiecieSama pilniga uzpilde, kopé&jais dzesétaja
apjoms ietver rlpnica uzpilditd dzesétaja apjomu (skatit
iekartas datu plaksniti) un noteiktu papildu apjomu.

@

PAZINOJUMS

Attiecigie likumdoS$anas akti par fluorétajam
siltumnicefekta gazém nosaka, ka aukstumagenta
daudzumam bloka janorada gan svars, gan CO,
ekvivalents.

Formula daudzuma aprékinasanai CO, ekvivalenta
tonnas: Aukstumagenta GWP vértibba x kopéjais
aukstumagenta daudzums [kg] / 1000

Izmantojiet GWP vértibu, kas noradita aukstumagenta
uzpildisanas uzlimé.

2 Piestipriniet

etiketi arpus telpam izmantojamas iekartas

iekSpusé blakus gazes un Skidruma noslégSanas varstiem.

7

Elektroinstalacija

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

A

BRIDINAJUMS

lerice jauzstada saskana ar valsts elektroinstalacijas
noteikumiem.

Papildu dzesétaja uzpilde

BRIDINAJUMS

= |zmantojiet tikai aukstumagentu R32. Citas vielas var
izraisit spradzienu un nelaimes gadijumus.

= R32 satur fluorétas siltumnicefekta gazes. Ta globalas
sasilSanas potenciala (GWP) vértiba ir 675. Neizlaidiet
So gazi atmosféra.

= Veicot aukstumagenta uzpildisanu, VIENMER lietojiet
aizsargcimdus un aizsargbrilles.

PriekSnoteikums: Pirms dzesétdja uzpildes parliecinieties, ka
dzesétaja caurules ir savienotas un parbauditas (noplides parbaude
un vakuumzavésana).

1 Savienojiet dzeséSanas cilindru ar

pieslégumvietu.

Skidruma apkopes

2 Pievienojiet papildu dzeséSanas Skidrumu.
3 Atveriet gazes noslégSanas varstu.
6.5 Etiketes par fluoru saturosam

siltumnicefekta gazem
piestiprinasana
1 Aizpildiet etiketi $adi:

M Contains i gl gases a
[RXXX] ©-| [kg ——b

GWP: XXX
o- T

(2]
9 90+0= |k ——d
ﬁn W Gv:ixakg = t:)zeq —e

a Ja fluoréto siltumnicefekta gazu etikete vairakas valodas
ir piegadata kopa ar bloku (sk. piederumus), noplésiet
etiketi attiecigaja valoda un uzlimeéjiet to uz a.

b Ripnica uzpildita aukstumagenta daudzums: sk. uz
bloka datu plaksnites

¢ Papildu uzpildita aukstumagenta daudzums

d Kopégjais aukstumg@enta daudzums

f

A

BRIDINAJUMS

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

A

BRIDINAJUMS

Izmantojiet visu polu atvienoSanas tipa partraucéju ar
vismaz 3 mm attalumu starp kontaktpunktu spraugam, kas
nodroSina pilnigu atvieno$anu |l kategorijas parsprieguma
gadijuma.

BRIDINAJUMS

Ja energoapgades kabelis ir bojats, tad, lai izvairitos no
briesmam, tas ir JANOMAINA razotajam, ta agentam vai
[Tdzigai kvalificétai personai.

BRIDINAJUMS

NEPIEVIENOJIET $adu baro$anas vadu iek§éjam blokam.
Tada riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai
aizdegSanos.

BRIDINAJUMS

» NELIETOJIET izstradajuma
elektrotehniskas detalas.

= NEPIEVIENOJIET drenazas sukna baro$anas vadu un
tml. pie spailu bloka. Tada riciba var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegSanos.

uz vietas iegadatas

BRIDINAJUMS

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara
caurulém, kuram nav siltumizolacijas, jo Sadas caurules ir
loti karstas.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

BaroSanas sistéma padod stravu visas elekiriskas kedes
dalas (arm termorezistoriem). Tiem nedrikst pieskarties ar
kailam rokam.
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7 Elektroinstalacija

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

Pirms apkopes veikSanas atvienojiet baroSanu uz vairak
neka 10 mindtém un izmériet spriegumu uz galvenas
kédes kondensatoru vai elektrotehnisko detalu spailem.
Sim spriegumam JABUT mazakam par 50 V DC, lai jas
varétu pieskarties kédes elektrotehniskajam detalam.
Spailu atraSanas vieta ir paradita elektriska vadojuma
shéma.

—1 a b

Jun]
[
[mm|

;,'ED

©
—1®
o

T

i h g fe

DB1 diozu tiltins

S90 termorezistora baro$anas vads

LED A

S40 termiskas parslodzes releja baro$anas vads

S20 (balts) telpas A elektroniska paplasinajumvarsta
tinums

S21 (sarkans) telpas B elektroniska paplasinajumvarsta
tinums

S80 (balts) 4 eju varsta baro$anas vada savienotajs
S70 ventilatora motora baro$anas vads

S99 sildisanas fiksators

S91 (sarkans) Skidruma termorezistora baro$anas vads
S92 (balts) gazes termorezistora baro$anas vads
Multimetrs (I"dzstravas sprieguma diapazons)

- ®Qo0T O

—_ R - TQ

71 Standarta elektroinstalacijas
komponentu specifikacija

Komponents

Baro$anas kabelis |Spriegums 220~240V
Faze 1~
Frekvence 50 Hz
Vada veids 3 dzislu kabelis 2,5 mm?

HO5RN-F (60245 IEC 57)
HO7RN-F (60245 IEC 66)

3 dzislu kabelis 4,0 mm?
HO7RN-F (60245 IEC 66)

Savienotajkabelis (iek§€jais<—argjais
bloks)

4 dzislu kabelis 1,5 mm? vai
2,5 mm? un piemérots
220~240 V spriegumam

HO5RN-F (60245 IEC 57)

leteicamais jaudas slédzis

16 A

Palieko$as stravas ierice

JABUT atbilstosam
attiecigajam likumu
prasibam

7.2 Elektroinstalacijas vadu
pievienosana ara iekartai

1 Nonemiet sadales karbas vaku (2 skrives).

),
7

//////////{'

Z,
X

,,,,,,,,,,,,,,,

i
)

o
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o
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N

N\

//

é
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I
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/)

/

I

7

N

2 Ar vadiem savienojiet iekSejos un aréjos blokus ta, lai spailu
numuri sakristu. Parliecinieties, ka sakrit caurulvadu un
vadojuma simboli.

3 Parliecinieties, ka pareizie vadi ir savienoti ar pareizo telpu (A
ar A, B arB).

Spaile telpai (A, B)

Jaudas slédzis

Nopludstravas aizsargslédzis
Baro$anas vads

Starpsavienojuma vads telpai (A, B)
Vadu turétajs

-0 Q0T

4 Stingri pievelciet spailu skraves ar Phillips skravgriezi.
Parbaudiet, vai vadi neatvienojas, kad tos viegli pavelk.

Stingri piestipriniet vadu turétaju, lai nepielautu aréju slodzi uz
vadu galiem.

leveriet vadus izgriezuma aizsargplaksnes apaksa.

8 Parliecinieties, ka elektroinstalacijas vadi nesaskaras ar gazes

caurulvadu.
® O®O © D O®O @ N
Glelele) ®
0 4 powe
1A B

9 Uzlieciet atpakal sadales karbas vaku un apkopes vaku.
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8 Arpus telpam uzstadamas iekartas uzstadiSanas pabeig$ana

8 Arpus telpam uzstadamas
iekartas uzstadiSanas
pabeigSana

8.1 Arpus telpam uzstadamas iekartas
uzstadiSanas pabeigSana

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS
= Parliecinieties, ka sistéma ir pareizi iezeméta.
= |zslédziet stravas padevi pirms apkopes darbiem.

= Uzstadiet sadales karbas vaku pirms elektriskas
baroSanas ieslégSanas.

1 Aukstumagenta caurulvadu un kabelus izol& un piestiprina $adi:

Gazes caurule

Gazes caurules izolacija
Savienotajkabelis

Arégja elektroinstalacija (ja ir)
Skidruma caurule

Skidruma caurules izolacija
g Apdares lente

a
b
c
d
e

f

2 Uzlieciet apkopes vaku.

9 Konfiguracija

9.1 Par ECONO rezima lieguma
iestatijumu

Sis iestatjums atspéjo ieejas kontroles signalu no lietotdja
saskarnes ierices. |zmantojiet So iestatijumu, lai blokétu ieejas
vadibas (dzeséSanas/sildiSanas) signala uztverSanu no iekstelpu
bloka lietotaja saskarnes ierices.

9.1.1 ECONO rezima lieguma iestatijuma
ieslegsana
JABOT

Priek$noteikums: elektribas

IZSLEGTAI.

1 Nonemiet aréja bloka augséjo plaksni (2 skrives sanos)

Galvenajai padevei

2 Nonemiet elektribas sadales karbas vaku, nobidot to sanus.
levérojiet piesardzibu, lai nesaliektu elektribas sadales karbas
aki.

3 Parkniebiet parvienojumu (J23).

Augséja plaksne

Elektriskas sadales karbas vaks
Elektriska sadales karba

PCB

e PCB parvienojumi

0T

4 Uzstadiet atpakal elektriskas sadales karbas vaku un augs$éjo
plaksni pretéja seciba un ieslédziet galveno baro$anas avotu.

9.2 Par kluso nakts rezimu

Klusaja nakts rezima aréjais bloks naktl darbojas klusadk. Tapéc
samazinas iekartas dzeséSanas jauda. lzskaidrojiet klientam kluso
nakts reZimu un noskaidrojiet, vai klients vélas izmantot $o rezimu.

9.2.1 Klusa nakts rezima ieslégSana

Priek$noteikums: elektribas JABUT

IZSLEGTAI.

1 Nonemiet aréja bloka aug3éjo plaksni un elektribas sadales
karbas vaku (sk. "9.1.1 ECONO rezima lieguma iestatijuma
ieslegsana" [» 23])

Galvenajai padevei

2 Parkniebiet parvienojumu J6.

T A
R P R BN
‘ ("Q’

VYV Y

3 Uzstadiet atpakal aréja bloka augséjo plaksni un elektribas
sadales karbas vaku.

UZMANIBU!

Kad uzstadat atpakal elektribas sadales karbas vaku,
uzmanieties, lai nesaspiestu ventilatora motora vadu.

9.3 Par fikséto sildiSanas rezimu

Fiksétaja sildiSanas rezima iekarta veic tikai sildiSanu.
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10 Nodosana ekspluatacija

9.3.1 Fikséta sildiSanas rezima ieslégSana
1 Nonemiet augsSéjo plaksni (2 skrdves) un priek$&jo plaksni (8
skraves).

2 Lai ieslégtu fikséto sildiSanas reZimu, nonemiet S99
savienotaju.

3 Lai atkal iestatitu siltumstkna reZzimu (dzeséSana/sildiSana),
pievienojiet atpakal savienotaju.

a Priekséja plaksne

b Augséja plaksne
¢ S99 savienotajs

Rezims S99 savienotajs

3 leslédziet galveno elektribas padevi.

10 Nodosana ekspluatacija

PAZINOJUMS

VIENMER darbiniet iekartu ar termistoriem un/vai
spiediena sensoriem/sledziem. PRETEJA gadijuma var
sadegt kompresors.

10.1  Kontrolsaraksts pirms nodosanas
ekspluatacija

Péc iekartas uzstadiSanas vispirms parbaudiet talak uzskaititos

Siltumsiiknis (dzesésana, Savienots punktus. Kad visas parbaudes ir veiktas, iekarta ir jaaizver.
sildisana) leslédziet iekartu péc tas aizvérsanas.
Tikai sildiSana Atvienots ] lekstelpu iekarta ir pareizi uzstadita.
4 Uzstadiet atpakal augsejo plaksni un priek$gjo plaksni. ] Arpus telpam uzstadama iekarta ir pareizi uzstadita.
INFORMACIJA
Piespiedu darbiba ir pieejama art sildiSanas rezima. N S,'St?ma ir pareizi zeméta un zeméjuma spailes ir
pievilktas.
_ . . ] Stravas  padeves  spriegums  atbilst iekartas
9.4 Par elektribas tauplsanas fUﬂkCljU identifikacijas uzlimé noraditajam spriegumam.
dezirrezima n Sledzu  karba NAV valigu savienojumu vai
B bojatu elektrokomponentu.
Elektribas taupiSanas funkcija dezirrezima: — — _ _ e -
_ o } ] iekStelpu iekartas un arpus telpam uzstadamas iekartas
* IZSLEDZ éargja bloka barosanu, iekspusé NAV bojatu komponentu vai saspiestu
= |IESLEDZ elektribas taupi$anu iek3&ja bloka dezlrrezima. caurulu.
Elektroenergijas taupidanas funkcija dezdrrezima darbojas $adam ] NAV dzesg&josas vielas noplizu.
iekartam:
FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF ] :i:;?:i?iifét;;elas caurules (gazes un S$kidruma) ir
Ja tiek izmantots cits iekStelpu bloks, ir japievieno dezarreZzima Ir uzstaditas pareiza izméra caurules, un caurules ir
elektribas taupi$anas savienotajs. Il pareizi izolatas. '
lekartu piegada ar izslégtu dezdrrezima elektribas taupiSanas Arpus telpam uzstadamas iekartas sprostvarsti (gazes
funkciju. L] un $kidruma) ir pilntba atverti.
_ . . Drenaza
9.4.1 Elektribas taupisanas funkcijas L Gadsiot. lai drenaza labi ol
ieslégsana deziirrezima adajiet, lai drenaza labi plustu.
L . o ) o lespéjamas sekas: Kondenségjies tdens var pilét.
PriekSnoteikums:  Galvenajai  elekiribas  padevei ~ JABUT — — - —
IZSLEGTAL. (] lek$&jais bloks sanem signalus no lietotaja saskarnes
. ierices.
1 Nonemiet apkopes vaku. — . - . B .
Noradttie vadi tiek izmantoti starpsavienojuma kabelim.
2 Atvienojiet dezirrezima elektribas taupiSanas savienotaju. L]
] Drosinataji, jaudas slédzi vai citas lokalas aizsardzibas
ierices tiek uzstaditas atbilstoSi Sai instrukcijai, un tas
NEDRIKST apiet.
] Parbaudiet, vai katra iekSéja bloka markéjumi (telpa A ~
E) atbilst mark&jumam uz vadiem un caurulvadiem.
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11 LikvidéSana

O] Parbaudiet, vai 2 vai vairak telpam van prioritaras telpas

iestatljums. Paturiet prata, ka karsta ddens (DHW)
razotajs lietojumiem Multi vai Hybrid for Multi nav jaizvélas
ka prioritara telpa.

10.2 Kontrolsaraksts, nododot
ekspluatacija

(] Veiciet elektroinstalacijas parbaudi.

Ir veikta atgaisoSana.

Ul

Ir veikta a parbaude.
] P

10.3 Izméginajuma darbinasana un
testéSana

[] Pirms testa uzsakSanas izmériet spriegumu drosibas
slédza tikla pusé.

(] Jabat iertkotiem  atbilstoSiem
elektroinstalacijas vadojumam.

caurulvadiem un

] Arpus telpam uzstadamas iekartas sprostvarsti (gazes
un Skidruma) ir pilniba atverti.

Multi sistémas inicializacija var ilgt vairakas mindtes atkaribd no
iekstelpu bloku skaita un izmantotajam opcijam.

10.3.1

Priek$noteikums: JANODROSINA stravas padeve ar noraditajam
veértibam.

Parbaudes veikSana

Prieksnoteikums: Darbibas izméginasanu var veikt dzesé$anas vai
sildiS8anas rezima.

PriekSnoteikums: Darbibas izméginasana javeic saskana ar
iek$éja bloka ekspluatacijas rokasgramatas noradijumiem, lai batu
droSiba, ka visas funkcijas un iekartas dalas pareizi darbojas.

1 DzeséSanas reZima iestatiet zemako ieprogramméjamo

11 Likvidésana

CD PAZINOJUMS

NEMEGINIET pats demontét sistému:  sistémas
demontaza, aukstumagenta, ellas un citu dalu apstrade ir
javeic saskana ar attiecigo likumdoSanu. Bloki ir
JAPARSTRADA specializéta parstrades rapnica, lai to
sastavdalas atkartoti izmantotu.

12 Tehniskie dati

= Jaunako tehnisko datu apaks$kopa ir regionalaja Daikin timekla
vietné (publiski pieejama).

= Jaunako tehnisko datu pilnais komplekts ir vietné Daikin
Business Portal (nepiecieSama autentifikacija).

121 Vadojuma shéma
12.1.1 Unificétas elektroinstalacijas shémas
apzimeéjumi

Izmantotas dalas un numeraciju skatiet iekartas elektroinstalacijas

shéma. Dalas ir atseviSki numurétas ar arabu cipariem augo$a
seciba, numurs parskata ir noradits ar ™" ka dalas koda sastavdala.

Simbols |Nozime Simbols [Nozime

___|Jaudas slédzis @ Aizsargzeméjums

Savienojums Aizsargzeméjums (skrive)
eo-=- o[- Savienotajs Taisngriezis
J,— Zeme Releja savienotajs
W W--|Argja Issleguma savienotajs

elektroinstalacija

RENEE

temperataru. Sildisanas reZima iestatiet augstako —F Droginatajs Spaile
ieprogramméjamo temperataru.
T , o EA)Y leks&jais bloks Spailu josla

2 Darbiniet iekartu apméram 20 mindtes un tad izmériet NDOOR
temperataru iekstelpu bloka iepltdé un izpladé. Starpibai jabat .
lielakai par 8°C (dzes&$ana) vai 15°C (sildigana). o-u@; Argjais bloks © & |Vaduskava

3 Vispirms parbaudiet katra bloka darbibu atseviski, péc tam L Palickosas
parbaudiet visu iek§&jo bloku vienlaicigu darbibu. Parbaudiet _)/ stravas ierice
darbibu gan sildiSanas, gan dzesé$anas rezZima.

4 Péc darbibas izméginadanas iestatiet temperatiru normala Simbols |Krasa Simbols Krasa
[Tmen1. DzeséSanas reZzima: 26~28°C, sildiSanas rezima: BLK Melns ORG Oranzs
20~24°C. BLU  |zZils PNK Roza

INFORMACIJA BRN Brans PRP, PPL Purpurkrasas

= Darbibas izmégindjumu vajadzibas gadijuma var GRN Zals RED Sarkans
atspgjot. GRY Peléks WHT Balts
= Péc iekartas IZSLEGSANAS to nevar no jauna YLW Dzeltens
iedarbinat 3 minates.
. o= ~ _ Lo Simbols Nozime
= DzeséSanas laika uz gazes noslégvarsta vai citam - -
detalam var paradtties apsarmojums. Tas ir normali. A*P lespiedshema (PCB)
- BS* Poga IESL/IZSL, iedarbinasanas
INFORMACIJA sladzis
= Pattad, ja bloks ir izslégts, tas patéré elektroenergiju. Bz, H*O Zummers
= Kad péc partraukuma tiek atjaunota elektribas padeve, c* Kondensators

iekarta sak darboties ieprieks iestatitaja rezima.

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Savienojums, savienotajs

D*, V*D Diode
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12 Tehniskie dati

Simbols Nozime Simbols Nozime

DB* Diozu tilts R*T Termorezistors

DS* DIP slédzis RC Uztvérgjs

E*H Sildttajs S*C Robezslédzis

FU*, F*U, (par raksturlielumiem |DroSinatajs S*L Pludinslédzis

sk. iespiedshému jasu bloka) S*NG Aukstumagenta noplades

FG* Savienotajs (ramja zemé&jums) sensors

H* Turétajs S*NPH Spiediena deveéjs (augsts)

H*P, LED*, V*L Kontrolspuldzite, gaismas diode S*NPL Spiediena devéjs (zems)

HAP Gaismas diode (apkopes S*PH, HPS* Spiediena slédzis (augsts)
monitors zal$) S*PL Spiediena slédzis (zems)

HIGH VOLTAGE Augstspriegums S*T Termostats

IES Viedacs sensors S*RH Mitruma sensors

IPM* Inteligentais barosanas modulis S*W, SW* ledarbinasanas slédzis

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magnétiskais relejs SA* F1S 1zIadnis

L Zem sprieguma SR*, WLU Signalu uztvérajs

L Spole ss* Selektorsledzis

L'R Reaktors SHEET METAL Spailu joslas stiprinajuma

M* Solu motors plaksne

M*C Kompresora motors TR Transformators

M*F Ventilatora motors TC, TRC Raiditajs

M*P DrenaZas skna motors Vs, R*V Varistors

M*S Automatiskas ITstiSu kustibas V*R Diozu tilta, izoléta aizvara
motors bipolara tranzistora (IGBT)

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnétiskais relejs baro$anas modulis

N Neitrale WRC Bezvadu talvadibas ierice

n=* N=* Ferita serdes tinumu skaits X Spaile

PAM Impulsu-amplitidas modulacija XM Spailu josla (bloks)

PCB* lespiedshéma (PCB) Y*E Elektroniské paplasinajumvarsta

PM* Baro$anas modulis tinums

PS Barosanas sledzis Y*R, Y*S AEpIUdeg elektromagnétiska

varsta tinums

PTC* PTC termorezistors 7*C Ferita serde

o if;’r']itiitzirzs"gngT‘p)o'érais ZF, Z°F Traucajumu filtrs

Q*C Jaudas slédzis . _ L

Q*Dl, KLM Nopludstravas aizsargslédzis 12.2 Cauru!u sistema: ara iekarta

QL Parslodzes aizsargs Komponentu spiediena iekartu direktivas kategorijas klasifikacija:

Q*M Termiskais slédzis = Augstspiediena slédzi: IV kategorija

QR Palieko$as stravas ierice = Kompresors: Il kategorija

R* Rezistors

= Citi komponenti: skatiet spiediena iekartu direktivas 4. panta

3. punktu
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12 Tehniskie dati

2MXM50, 2AMXMS50, 2AMXF50, 2MXF50

o
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Telpa A

Telpa B

4 eju varsts IESL.: sildiSana
Augstspiediena slédzis ar automatisku atiestatiSanu
Slapétajs

Izplades caurules termorezistors
Kompresors

Akumulators

Atzarojuma caurule

Termorezistors (gaze)

Gazes noslégvarsts

Arégjais caurulvads (gazei)

Arégjais caurulvads (kidrumam)
Skidruma noslégvarsts
Termorezistors (Skidrums)

Filtrs

Varsts ar motora piedzinu

Slapétajs

Ara gaisa temperatiras termorezistors
Siltummainis

Ventilatora motors

Aukstumagenta plisma: dzesésana
Aukstumagenta plisma: sildisana

* Ea0v053 —cx.—.TQ w0 Q0 TO D>

i
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