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1 Acerca da documentacao

1.1 Acerca deste documento

Publico-alvo

Instaladores autorizados

INFORMAGOES

Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores
especializados ou com formacdo em lojas, industrias
ligeiras e em quintas, ou para utlizacdo comercial e
doméstica por pessoas nao qualificadas.

A AVISO

Certifique-se de que a instalagdo, assisténcia técnica,
manutengao, reparagado e materiais aplicados cumprem as
instrucbes da Daikin e também a legislacao aplicavel, e
que sdo realizadas apenas por pessoal qualificado. Na
Europa e zonas onde se aplicam as normas |IEC, a EN/IEC
60335-2-40 € a norma aplicavel.

INFORMAGOES

Este documento descreve apenas as instru¢cdes de
instalacdo especificas da unidade exterior. Para a
instalacdo da unidade interior (montagem da unidade
interior; ligagdo da tubagem de refrigerante a unidade
interior; efectuagéo das ligagbes eléctricas a unidade
interior...), consulte o manual de instalacdo da unidade
interior.

Conjunto de documentagao

Este documento faz parte de um conjunto de documentagédo. O
conjunto completo é constituido por:

= Medidas de seguranca gerais:
= Instrucdes de seguranca que DEVE ler antes de instalar
= Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)

= Manual de instalacao da unidade de exterior:
= Instrugdes de instalagéo

= Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)

8.1 Para concluir a instalagédo da unidade de exterior .................... 23 = Guia de referéncia do instalador:
9 Configuragéio 23 = Preparagdo da instalagéo, dados de referéncia, etc.
9.1 Acerca da regulagdo de proibigdo do modo ECONO................ 23 = Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
9.1.1 Ligar a regulagéo de proibigdo do modo ECONO ...... 23 support-and-manuals/product-information/
92 Acerca do moda silencioso nocturno 24 As actualizagdes mais recentes da documentag&o fornecida podem
9.2.1  Ligar o modo silencioso nocturno 24 estar disponiveis no site regional Daikin ou através do seu
9.3  Acerca do bloqueio do modo de aquecimento 24 representante.
9.3.1 Ligar o bloqueio do modo de aquecimento 24 ~ . . . LA
~ - A documentagéo original esta escrita em inglés. Todos os outros
9.4 Acerca da fungao de poupanca de electricidade em modo de " ~ ~
idiomas séao tradugdes.
[T o 1T - LSRR 24
9.4.1 Ligar a fungdo de poupanga de electricidade em Dados de engenharia
MOAO € ESPETA ...t 24 . . L. A
= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
10 Activacao 25 disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).
10.1 Lista de verificagé@o antes da activagao............cccceceeveeeiirnieens 25 = O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes esta
10.2  Lista de verificagdo durante a activagéo da unidade ................ 25 disponivel no Daikin Business Portal (autenticago obrigatéria).
10.3 Testes gerais e teste de funcionamento 25
10.3.1 Para efectuar um teste de funcionamento 25
Manual de instalagdo DAIKIN 2(A)MXMA40+50 + 2(A)MXF40+50
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2 Instrugoes especificas de seguranga do instalador

2 Instrugoes especificas de /\ CcuIpADO

segurancga do instalador

Observe sempre as seguintes instru¢des e regulamentos de
seguranga.

Instalacao da unidade (consulte "4 Instalagao da

= NAO utilize 6leo mineral na parte abocardada.
= NAO reutilize tubagens de instalagdes anteriores.

= NUNCA instale um secador nesta unidade R32 para
garantir a sua vida util. O material de secagem podera
dissolver-se e danificar o sistema.

unidade” [» 16])

A AViso A C.UIDADO

A instalagdo deve ser efectuada por um instalador,
devendo a escolha de materiais e a instalagdo cumprir a
legislacao aplicavel. Na Europa, a norma aplicavel é a

Utilize a porca abocardada fornecida com a unidade.

= Para evitar fugas de gas, aplique 6leo de refrigeragao
apenas no interior do abocardado. Utilize d6leo de
refrigeragéo para R32.

EN378.
] _ _ = NAO reutilize juntas.
Local de instalagao (consulte "4.1 Preparagao do local de
instalacao" [» 16]) 2 AVISO

CUIDADO

= Verifique se o local de instalagdo pode suportar o peso
da unidade. Uma instalagéo deficiente & perigosa.
Também pode causar vibragbes ou ruidos de
funcionamento anormais.

= Preveja espaco suficiente para assisténcia técnica.

Ligue bem a tubagem de refrigerante antes de ligar o
compressor. Se a tubagem de refrigerante NAO estiver
ligada e se a valvula de corte estiver aberta quando o
compressor for ligado, entrara ar, provocando uma
pressdo anormal no ciclo de refrigeragdo, o que podera
resultar em danos no equipamento e mesmo em
ferimentos.

= NAO instale a unidade de modo que esta esteja em

contacto com o tecto ou a parede, pois isto pode A CUIDADO

causar vibragoes.

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisdo sem
fontes de ignicdo em operagdo continua (exemplo:
chamas desprotegidas, um aparelho a gas ou um
aquecedor eléctrico em operagao).

Ligagao da tubagem de refrigerante (consulte "5.2 Ligar a

Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga
de gas refrigerante.

» NAO reutilize extremidades abocardadas. Utilize
extremidades abocardadas novas para evitar fugas de
gas refrigerante.

= Utilize as porcas abocardadas que estao incluidas com
a unidade. A utilizagéo de outras porcas abocardadas
podera provocar fugas de gas refrigerante.

tubagem de refrigerante” [» 19])

Carregar o refrigerante (consulte "6 Carregamento de

A CUIDADO refrigerante” [ 20])

= Nao efectuar brasagem ou soldagem no local, no caso
de unidades com carga de refrigerante R32 durante o
transporte.

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade ¢é ligeiramente
inflamavel.

= Durante a instalagcdo do sistema de refrigeragédo, a

unido de componentes com, pelo menos, um A

componente carregado deve ser realizada tendo em
consideracao os seguintes requisitos:

= dentro de espagos ocupados, as juntas nao
permanentes ndo sdo permitidas para o refrigerante
R32, excepto as juntas feitas no local que ligam a
unidade interior directamente a tubagem. As juntas
feitas no local que ligam a tubagem directamente as
unidades interiores devem ser do tipo nao
permanente.

A CUIDADO

NAO ligue as ramificagbes de tubagem embutidas &
unidade de exterior enquanto estiver apenas a efectuar

AVISO

O refrigerante contido na unidade é ligeiramente
inflamavel, mas, normalmente, NAO ocorrem fugas. Se
houver fuga de refrigerante para o ar da divisdo, o
contacto com a chama de um magarico, de um aquecedor
ou de um fogdo pode causar um incéndio ou produzir um
gas perigoso.

Desligue todos os dispositivos de aquecimento que usem
combustiveis, ventile a divisdo e contacte o fornecedor da
unidade.

NAO volte a utilizar a unidade, até um técnico Ihe
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

trabalhos de tubagem sem ligacdo da unidade interior,

para que mais tarde possa acrescentar outra unidade A
interior.

AVISO

AVISO

NUNCA entre em contacto directo com uma fuga de
refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de
frio.

= Utilize apenas refrigerante R32. As outras substancias
poderéo provocar explosdes e acidentes.

* O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é
675. NAO liberte estes gases para a atmosfera.

* Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de protecgéo e 6culos de seguranga.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN
Série Split R32
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3 Acerca da caixa

AVISO

= Utilize apenas refrigerante R32. As outras substancias
poderéo provocar explosdes e acidentes.

= O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é
675. NAO liberte estes gases para a atmosfera.

= Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de proteccao e 6culos de seguranga.

A CUIDADO

Para evitar uma avaria do compressor, NAO carregue
refrigerante para além da quantidade especificada.

Instalacao elétrica (consulte "7 Instalagao elétrica” [» 22])

AVISO

= Todas as instalagdes eléctricas TEM de ser
estabelecidas por um electricista autorizado e TEM de
estar em conformidade com a legislacéo aplicavel.

= Estabeleca ligacdes eléctricas as instalacdes eléctricas
fixas.

= Todos os componentes obtidos no local e todas as
construgdes eléctricas TEM de estar em conformidade
com a legislacéo aplicavel.

A AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentagao.

A AVISO

Utilize um disjuntor do tipo omnipolar, com corte de
contactos de pelo menos 3 mm, proporcionando uma
interrupcdo total em estado de sobretensdo de
categoria lll.

A AVISO

Se o cabo de alimentagéo ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificagdo semelhante, para evitar
acidentes.

A AVISO

NAO ligue a fonte de alimentagdo & unidade interior. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A AVISO

= NAO utilize pegas eléctricas adquiridas localmente no
interior do produto.

= NAO ramifique a fonte de alimentagdo para a bomba
de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A AVISO

Mantenha a cablagem de interligacéo afastada dos tubos
de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam
muito quentes.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Todos os componentes eléctricos (incluindo os
termistores) sdo alimentados pela fonte de alimentacéo.
Nao |lhes toque com as maos desprotegidas.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Desligue a fonte de alimentagdo durante mais de
10 minutos e mega a tensdo nos terminais dos
condensadores do circuito principal ou dos componentes
eléctricos, antes de efectuar intervencdes técnicas. A
tensao DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar
nos componentes eléctricos. Para saber a localizagdo dos
terminais, consulte o esquema eléctrico.

Concluir a instalagao da unidade de exterior (consulte
"8 Concluir a instalagao da unidade de exterior" [» 23])

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

= Certifique-se de que o sistema esta ligado a terra
correctamente.

= Desligue a fonte de alimentacdo antes de efectuar
intervencodes técnicas.

= Monte a tampa da caixa de distribuicdo antes de ligar a
fonte de alimentagéo.

3 Acerca da caixa

3.1 Unidade de exterior

311 Para retirar os acessorios da unidade de
exterior

a b c d
1% [1x 1% |1x

gl

K

1%

e f
1% 1%
‘A L»‘% re)
7 &) ‘lj‘ D)

a Manual de instalagéo da unidade exterior

b Medidas gerais de seguranca

¢ Etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa

d Etiqueta multilingue sobre gases fluorados de efeito de
estufa

e Encaixe de esgoto

f Saco com parafusos (para fixar a bragadeira)

g Encaixe redutor

h  Etiqueta de energia

4 Instalagao da unidade

A AVISO

A instalagdo deve ser efectuada por um instalador,
devendo a escolha de materiais e a instalagdo cumprir a
legislagéo aplicavel. Na Europa, a norma aplicavel é a
EN378.

4.1 Preparacao do local de instalagao

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisdo sem
fontes de ignicdo em operagdo continua (exemplo:
chamas desprotegidas, um aparelho a gas ou um
aquecedor eléctrico em operagéo).

411 Requisitos para o local de instalagao da
unidade de exterior

Tenha em conta as seguintes recomendacgdes de espagamento:

= Parede em frente a 1 face:

Manual de instalagéo
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4 Instalagao da unidade

>100

<1200

tttto

&

= Parede em frente a 2 faces:

“t t t ib[>100

———
~E=

= Parede em frente a 3 faces:

Wt b+ 4B [>150

—————
~E

(mm)

a Saidadear
b Entrada de ar

Deixe um espaco de trabalho de 300 mm de abaixo do tecto e de
250 mm para manutengéo das tubagens e ligagdes eléctricas.

a Chapa deflectora
b Direcgao do vento predominante
¢ Saidade ar

A unidade de exterior foi concebida apenas para a instalagdo no
exterior e para temperaturas ambiente que variam entre:

Modo de Modo de aquecimento
refrigeragcao
-10~46°C BS -15~24°C BS

4.1.2 Requisitos adicionais para o local de
instalagdo da unidade de exterior em
climas frios

Proteja a unidade de exterior contra a queda de neve directa e
tenha o cuidado de garantir que a unidade de exterior NUNCA fica
coberta de neve.

Protecc¢do contra a neve ou abrigo
Pedestal

Direcgao do vento predominante
Saida de ar

Q0T

Recomenda-se que preveja pelo menos 150 mm de espaco livre por
baixo da unidade (300 mm para areas de elevada queda de neve).
Adicionalmente, certifique-se de que a unidade é posicionada pelo
menos 100 mm acima do nivel maximo esperado de neve. Se
necessario, construa um pedestal. Para mais informagdes, consulte
"4.2 Montagem da unidade de exterior" [ 17].

Em locais onde costuma cair bastante neve, é muito importante
escolher um local de instalacdo onde a neve NAO afecte o
funcionamento da unidade. Se for previsivel a queda de neve nas
laterais, certifique-se de que a Serpentina do permutador de calor
ndo sera afectada. Se necessario, instale uma tampa e um pedestal.

4.2 Montagem da unidade de exterior

4.21 Proporcionar a estrutura de instalagao

Utilize uma borracha de amortecimento (fornecimento local) nos
casos em que a vibragdo possa ser transmitida a estrutura do
edificio.

A unidade pode ser instalada directamente numa varanda de betéo
ou noutra superficie firme, desde que exista uma drenagem
adequada.

Prepare 4 conjuntos de porcas, anilhas e parafusos de ancoragem
M8 ou M10 (fornecimento local).

20 mm

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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5 Instalagcao da tubagem
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a 100 mm acima do nivel de neve esperado

4.2.2 Instalar a unidade exterior
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4.2.3 Proporcionar escoamento

¢ Bujédo de drenagem
d Tubo flexivel (fornecimento local)

5 Instalagao da tubagem

5.1 Preparagao da tubagem de
refrigerante

511 Requisitos da tubagem de refrigerante

= Material da tubagem: Cobre desoxidado com &cido fosférico
sem soldaduras.

= Diametro da tubagem:

Classe 40

Tubagem de liquido 2x 6,4 mm (1/4")

Tubagem de gas 2x 9,5 mm (3/8")

Classe 50
Tubagem de liquido

2x @6,4 mm (1/4")
1x @9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")

Tubagem de gas

= Grau de témpera e espessura das tubagens:

@ NOTIFICAGAO

Se a unidade for instalada num clima frio, tome medidas
adequadas para que a condensagdo evacuada NAO
congele.

Diametro Grau de Espessura (t)©
exterior (9) témpera
6,4 mm (1/4") Recozido (O) =0,8 mm N
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2") .

@ Dependendo da legislagdo aplicavel e da pressdo maxima de
trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificacéo
da unidade), podera ser necessaria uma maior espessura da
tubagem.

Podera ser necessaria a utilizagdo de redutores, com base na
unidade interior. Consulte "5.2.1 Ligagdes entre a unidade de
exterior e interior utilizando redutores" [» 19] para obter mais
informagoes.

5.1.2 Isolamento da tubagem de refrigerante

= Utilize espuma de polietileno como material de isolamento:

= com uma taxa de transferéncia de calor entre 0,041 e 0,052 W/
mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)

= com uma resisténcia térmica de pelo menos 120°C

= Espessura do isolamento

@ NOTIFICAGAO

Se os orificios de drenagem ficarem tapados por uma
base de instalagédo ou superficie de apoio, eleve os pés da

Diametro exterior
do tubo (9,)

Diametro interior do
isolamento (9;)

Espessura do
isolamento (t)

unidade de exterior <30 mm colocando apoios adicionais 6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
para os pés. . .
9,5 mm (3/8") 12~15 mm 213 mm
INFORMAGOES 12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
Para informagdes sobre as op¢des disponiveis, contacte o i,
seu representante. (415 ¢
1 Utilize um bujao de drenagem. NS

2 Utilize uma mangueira de @16 mm (fornecimento local).

N, %
O
BEY ey

a Orificio de drenagem
b  Estrutura inferior

Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade for superior a
80% de HR (humidade relativa), a espessura dos materiais isolantes
deve ser de pelo menos 20 mm, para evitar condensagéo na
superficie do vedante.

Manual de instalagéo
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5 Instalagcao da tubagem

51.3 Comprimento da tubagem de refrigerante 5.21 Ligacoes entre a unidade de exterior e
e desnivel interior utilizando redutores
Quanto mais curta for a tubagem de refrigerante, melhor sera o Classe de capacidade total da unidade interior que pode ser
desempenho do sistema. ligada a esta unidade de exterior:
O comprimento e os desniveis da tubagem devem estar em Unidade de exterior Classe de capacidade total da
conformidade com os seguintes requisitos. unidade interior
Modelo Espago minimo necessario 2MXM40, 2AMXM40, 2AMXF40, |<6,0 kW
Classe 40 1,2 m? 2MXF40
Classe 50 18m? 2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, |<8,5 kW
’ 2MXF50
O comprimento minimo por divisdo é de 3 m. -
Orificio Classe Redutor
: : <
Comprlrpento Qa tgbagem de refrigerante para <20 m 2MXM40, 2AMXMA0
cada unidade interior
Comprimento total da tubagem de refrigerante <30 m A 15,20, 25,35 —
B 15, 20, 25, 35 —
Desnivel exterior- |Desnivel interior- 2AMXF40
T - interior - interior - A 25, 35 _
nidade de exterior <15m <7,5m
instalada acima da B 25, 35 —
unidade interior 2MXF40
Unidade de exterior <75m <15m A 20, 25, 35 —
instalada abaixo de B 20, 25, 35 —
pelo menos 1 2MXM50, 2AMXM50
unidade interior
A 15, 20, 25, 35, 42@ | —
. . B 15, 20, 25, 35 1+2
5.2 Ligar a tubagem de refrigerante 42 50
PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA 2AMXF50
A 25, 35 —
A CUIDADO B 25, 35 142
= Nao efectuar brasagem ou soldagem no local, no caso 2MXF50
de unidades com carga de refrigerante R32 durante o A 20. 25. 35 _
transporte. =
B 20, 25, 35 142

= Durante a instalagdo do sistema de refrigeracédo, a
unido de componentes com, pelo menos, um
componente carregado deve ser realizada tendo em
consideracao os seguintes requisitos:

@ Utilizar acessorio opcional.

Tipo de redutor Ligacao

1 | @12,7 mm — @9,5 mm
= dentro de espagos ocupados, as juntas nao 767‘§7
permanentes nao sdo permitidas para o refrigerante QQ
R32, excepto as juntas feitas no local que ligam a
unidade interior directamente a tubagem. As juntas

feitas no local que ligam a tubagem directamente as <Dy
unidades interiores devem ser do tipo nao \
permanente. 2 | 212,7 mm — 9,5 mm

NAO ligue as ramificagdes de tubagem embutidas &
unidade de exterior enquanto estiver apenas a efectuar

A CUIDADO @)

trabalhos de tubagem sem ligacdo da unidade interior, gz
para que mais tarde possa acrescentar outra unidade \
interior.
Exemplo de ligagao:
AVISO = Ligagdo de um tubo com @9,5 mm a uma a uma conexao para
= Utilize apenas refrigerante R32. As outras substancias tubagem de gas de @12,7 mm
poder&o provocar explosdes e acidentes. a b c d e
= O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O | | | B
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é ]\Lﬂwn |h N Tl_i N 3
675. NAO liberte estes gases para a atmosfera. il [ u_! — ] — O

* Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE —

luvas de protecgéo e 6culos de seguranga. a Conexao da unidade de exterior
b Tipo de redutor 1
¢ Tipo de redutor 2
d Porca de alargamento para @12,7 mm
e Tubagem inter-unidade
2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN Manual de instalagéo
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6 Carregamento de refrigerante

Apligue uma camada de 6leo de refrigeracédo na ligagdo roscada da
unidade de exterior, no local onde entra a porca bicone.

@ NOTIFICAGAO

Utilize uma chave adequada, para evitar danificar a rosca
da ligagdo com um aperto excessivo da porca bicone.
Tenha cuidado para NAO apertar demasiado a porca, ou o
tubo mais pequeno pode ficar danificado (cerca de 2/3-1x
0 binario normal).

5.2.2 Ligacao da tubagem de refrigerante a
unidade exterior

= Comprimento das tubagens. As tubagens locais devem ser téo
curtas quanto possivel.

= Proteccgdo das tubagens. Proteja as tubagens locais de danos
fisicos.

A AVISO

Ligue bem a tubagem de refrigerante antes de ligar o
compressor. Se a tubagem de refrigerante NAO estiver
ligada e se a valvula de corte estiver aberta quando o
compressor for ligado, entrard ar, provocando uma
pressdo anormal no ciclo de refrigeragédo, o que podera
resultar em danos no equipamento e mesmo em
ferimentos.

1 Estabeleca a ligagao do refrigerante liquido a partir da unidade
de interior a valvula de paragem do liquido da unidade de

exterior.
a { ﬂ u
0
b
° —¢C
a
b

a Valvula de corte de liquido
b Valvula de corte do gas
¢ Abertura de admissao
2 Estabeleca a ligagdo do gas refrigerante a partir da unidade
interior a valvula de corte do gas da unidade de exterior.

@ NOTIFICAGAO

Recomenda-se que a tubagem do refrigerante entre a
unidade de interior e de exterior seja instalada numa
conduta ou que a tubagem de refrigerante seja envolvida
em fita de acabamento.

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que utiliza uma solugdo adequada, que
denuncie a formacgao de bolhas, obtida no seu revendedor.
N&ao utilize agua com sabao, pois pode estalar as porcas
bicones (a agua com sabdo geralmente contém sal, que
absorve a humidade, congelando posteriormente quando
as tubagens ficarem frias) e/ou levar a corrosdo das
unides soldadas (a agua com sabdo pode conter amonio,
que corroi o latdo entre a porca e o cobre do tubo
abocardado).

5.3 Verificagao da tubagem do
refrigerante

5.3.1 Para verificar a existéncia de fugas

@ NOTIFICAGAO

NAO exceda a pressdo de funcionamento méaxima da
unidade (consulte “PS High” na placa de especificagdes da
unidade).

1 Carregue o sistema com azoto até uma pressédo no leitor de
pelo menos 200 kPa (2 bar). Recomenda-se a pressurizagéo a
3000 kPa (30 bar) para detectar pequenas fugas.

2 Verifique a existéncia de fugas ao aplicar uma solugéo de teste
de bolhas em todas as ligagbes.

3 Retire todo o gas de azoto.

5.3.2 Para efectuar uma secagem por aspiragao

@ NOTIFICAGAO

Ligue a bomba de vacuo a ambas as aberturas de
admissao das valvulas de corte do gas.

1 Aspire o sistema até que a pressao no colector indique
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Deixe assim durante 4-5 minutos e verifique a presséo:

Se a pressao... Entéo...

N&o muda Nao existe humidade no
sistema. Este procedimento
esta concluido.

Aumenta Existe humidade no sistema.

Avance para o passo seguinte.

3 Aspire o sistema durante pelo menos 2 horas, até alcancar
uma presséo no colector de -0,1 MPa (-1 bar).

4 Depois de desligar a bomba, verifique a pressao durante pelo
menos 1 hora.

5 Se NAO alcangar o vacuo alvo ou NAO CONSEGUIR manter o
vacuo durante 1 hora, faca o seguinte:

= Verifique novamente se existem fugas.
= Efectue novamente a secagem por aspiragéo.

@ NOTIFICAGAO

Certifigue-se de que abre a valvula de paragem do gas
apos a instalagdo da tubagem e da aspiragédo. Executar o
sistema com a valvula fechada podera danificar o
Compressor.

6 Carregamento de refrigerante

6.1 O refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa. NAO
liberte gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32
Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675

Manual de instalagéo
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6 Carregamento de refrigerante

NOTIFICAGAO

A legislagéo aplicavel sobre gases de efeito de estufa
fluorados requer que a carga de refrigerante da unidade
seja indicada em peso e em equivalente CO,.

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente CO,: Valor GWP do refrigerante x carga total
de refrigerante [em kg] / 1000

Para obter mais informagdes, contacte o seu instalador.

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente
inflamavel.

ADVERTENCIA:
INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade ¢é ligeiramente
inflamavel.

MATERIAL MODERADAMENTE

AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisdo sem
fontes de ignicdo em operagdo continua (exemplo:
chamas desprotegidas, um aparelho a gas ou um
aquecedor eléctrico em operagéo).

AVISO

= NAO fure nem queime os componentes do ciclo do
refrigerante.

= NAO utilize materiais de limpeza nem meios para
acelerar o processo de descongelamento que néo
tenham sido recomendados pelo fabricante.

= Tenha em atengdo que o refrigerante contido no
sistema ndo tem odor.

AVISO

O refrigerante contido na unidade é ligeiramente
inflamavel, mas, normalmente, NAO ocorrem fugas. Se
houver fuga de refrigerante para o ar da divisédo, o
contacto com a chama de um macarico, de um aquecedor
ou de um fogéo pode causar um incéndio ou produzir um
gas perigoso.

Desligue todos os dispositivos de aquecimento que usem
combustiveis, ventile a diviséo e contacte o fornecedor da
unidade.

NAO volte a utilizar a unidade, até um técnico |he
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

A

AVISO

NUNCA entre em contacto directo com uma fuga de
refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de
frio.

6.2

Para determinar a quantidade de
refrigerante adicional

Se o comprimento
total da tubagem de
liquido for...

Entao...

<20m

NAO acrescente mais refrigerante.

>20m

R=(comprimento total (m) da tubagem de
liqguido—20 m)x0,020

R=carga adicional (kg) (arredondada em
unidades de 0,1 kg)

INFORMAGOES

O comprimento da tubagem é uma vez o comprimento da
tubagem de liquido.

6.3

Determinacgao da quantia de
recarga completa

INFORMAGOES

Se for necessaria uma recarga completa, a carga total de
refrigerante é: a carga de refrigerante de fabrica (consulte
a placa de especificagbes da unidade) + a quantia
adicional determinada.

6.4

Carregar refrigerante adicional

AVISO

= Utilize apenas refrigerante R32. As outras substancias
poderao provocar explosdes e acidentes.

= O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é
675. NAO liberte estes gases para a atmosfera.

= Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de proteccéo e 6culos de seguranga.

Pré-requisito: Antes de adicionar, certifique-se de que a tubagem
de refrigerante esta ligada e foi verificada (teste de fugas e secagem
a vacuo).

1

Ligue o cilindro do refrigerante ao orificio de servico.

2 Carregue com a quantia adicional de refrigerante.

3 Abra a valvula de paragem do gas.

6.5

1

f ———— GWP: XXX

0+0= |kg —d
I l_. l_l Gv::u’;kg = tCO.eq— e
a

Para afixar a etiqueta dos gases
fluorados com efeito de estufa

Preencha a etiqueta da seguinte forma:

Contains i gases a

N —
o

RXXX

Se uma etiqueta multilingue sobre gases fluorados com
efeito de estufa for fornecida com a unidade (ver
acessorios), destaque o texto com o idioma aplicavel e
cole-o por cima de a.

b Carga de refrigerante de fabrica: consulte a placa de

especificacdes da unidade

Quantidade adicional de refrigerante carregado

Carga total de refrigerante

e Quantidade de gases fluorados com efeito de estufa
da carga total de refrigerante expressa em toneladas de
equivalente CO,,
GWP = Potencial de aquecimento global

Qo0

f
@ NOTIFICAGAO

A legislagdo aplicavel sobre gases de efeito de estufa
fluorados requer que a carga de refrigerante da unidade
seja indicada em peso e em equivalente CO,.

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente CO,: Valor GWP do refrigerante x carga total
de refrigerante [em kg] / 1000

Utilize o valor GWP indicado na etiqueta de carga de
refrigerante.
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7 Instalagao elétrica

2 Afixe a etiqueta no interior da unidade de exterior, perto das

valvulas de paragem do gas e do liquido.

7

Instalacao elétrica

FiaY

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

AVISO

O aparelho deve ser instalado de acordo com os
regulamentos nacionais relativos a cablagem.

A

AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentagéao.

A

AVISO

Utilize um disjuntor do tipo omnipolar, com corte de
contactos de pelo menos 3 mm, proporcionando uma
interrupcdo total em estado de sobretensdo de
categoria lll.

AVISO

Se o0 cabo de alimentagéo ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificagdo semelhante, para evitar
acidentes.

AVISO

NAO ligue a fonte de alimentagdo & unidade interior. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

f

e

g fe

Ponte de diodos DB1

Fio condutor do termistor S90

LED A

Fio condutor do relé térmico de sobrecarga S40
Serpentina da valvula de expanséo eletronica da divisdo
A (branca) S20

Serpentina da valvula de expanséo eletronica da divisdo
B (vermelha) S21

Conexao do fio condutor da valvula de 4 vias (branca)
S80

Fio condutor do motor da ventoinha S70

Bloqueio do aquecimento S99

Fio condutor do termistor do liquido (vermelho) S91

Fio condutor do termistor do gas (branco) S92
Multimetro (gama de tensédo CC)

AVISO

= NAO utilize pegas eléctricas adquiridas localmente no
interior do produto.

= NAO ramifique a fonte de alimentagdo para a bomba
de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

AVISO

Mantenha a cablagem de interligagéo afastada dos tubos
de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam
muito quentes.

71 Especificagcoes dos componentes
das ligagoes elétricas padrao

Componente
Cabo de Tenséo 220~240V
alimentagéo Fase 1~
elétrica —

Frequéncia 50 Hz

Tipo de fio Cabo elétrico de 3

condutores com 2,5 mm?
HO5RN-F (60245 IEC 57)

HO7RN-F (60245 IEC 66)

Cabo elétrico de 3
condutores com 4,0 mm?

HO7RN-F (60245 IEC 66)

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Todos o0s componentes eléctricos (incluindo os
termistores) sdo alimentados pela fonte de alimentacéo.
Nao |lhes toque com as maos desprotegidas.

Cabo de interligacédo
(interior—exterior)

Cabo elétrico de 4
condutores com 1,5 mm? ou
2,5 mm? e utilizavel a

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Desligue a fonte de alimentagdo durante mais de
10 minutos e meca a tensdo nos terminais dos
condensadores do circuito principal ou dos componentes
eléctricos, antes de efectuar intervengdes técnicas. A
tensdo DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar
nos componentes eléctricos. Para saber a localizagéo dos
terminais, consulte o esquema eléctrico.

220~240 V
HO5RN-F (60245 IEC 57)
Disjuntor recomendado 16 A
Dispositivo de corrente residual Tem de estar
OBRIGATORIAMENTE em

conformidade com a
legislagéo aplicavel

7.2

Para efetuar a instalagao elétrica a

unidade de exterior

1 Retire a tampa da caixa de distribuigéo (2 parafusos).
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8 Concluir a instalagao da unidade de exterior
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2 Ligue os cabos entre as unidades interior e de exterior, fazendo
corresponder os numeros dos terminais. Certifique-se de que
os simbolos de tubagem e ligagées elétricas correspondem.

3 Certifigue-se de que liga a cablagem certa a diviséo certa (A a
A, BaB).

Terminal para a diviséo (A, B)

Disjuntor

Disjuntor contra fugas para a terra

Fio da fonte de alimentagao

Cabo de interligagao para a divisdo (A, B)
Bragadeira

-~0 Q0T

4 Aperte bem os parafusos dos terminais com uma chave de
estrela.

5 Verifique se os cabos ndo se desligam, puxando-os levemente.

6 Prenda bem a bragadeira para evitar tensdes externas nas
terminacdes dos cabos.

7 Passe a cablagem pelo recorte na parte inferior da placa
protetora.

8 Certifique-se de que as ligagbes elétricas ndo estdo em
contacto com a tubagem de gas.

HEHEH] [Sl==1=]
ElelEE elolero

9 Volte a colocar a tampa da caixa de distribuigao e a tampa para
assisténcia técnica.

8 Concluir a instalagao da
unidade de exterior

8.1 Para concluir a instalagao da
unidade de exterior

A PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

= Certifique-se de que o sistema esta ligado a terra
correctamente.

= Desligue a fonte de alimentagdo antes de efectuar
intervengdes técnicas.

= Monte a tampa da caixa de distribuicao antes de ligar a
fonte de alimentagéo.

1 lIsole e fixe a tubagem de refrigerante e os cabos da seguinte
forma:

Tubo de gas

Isolamento do tubo de gas

Cabo de interligacdo

Ligagdes eléctricas locais (se aplicavel)
Tubo de liquido

Isolamento do tubo de liquidos

g Fita de acabamento

-0 Q0T

2 Instale a tampa para assisténcia técnica.

9 Configuragao

9.1 Acerca da regulacao de proibicao
do modo ECONO

Esta regulagédo desactiva o sinal de controlo de entrada da interface
de utilizador. Utilize esta regulagdo para bloquear a recepgdo de
controlos de entrada (refrigeracdo/aquecimento) das interfaces de
utilizador da unidade interior.

9.1.1 Ligar a regulacao de proibicao do modo
ECONO

Pré-requisito: A fonte de alimentagdo principal tem de estar
OBRIGATORIAMENTE desligada.

1 Retire a placa superior da unidade de exterior (2 parafusos nas
laterais).

2 Retire a tampa da caixa eléctrica fazendo-a deslizar. Tenha o
cuidado para nao dobrar o gancho da caixa eléctrica.

3 Corte o jumper (J23).
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9 Configuragao

Placa superior

Tampa da caixa eléctrica

Caixa eléctrica

Placa de circuito impresso

Jumpers da placa de circuito impresso

©OQ 0T O

4 Volte a instalar a tampa da caixa eléctrica e a placa superior
pela ordem inversa e ligue a fonte de alimentagao principal.

9.2 Acerca do modo silencioso
nocturno

O modo silencioso nocturno faz com que a unidade de exterior
funcione mais silenciosamente durante a noite. Isto reduzira a
capacidade de refrigeracdo da unidade. Explique ao cliente o
funcionamento do modo silencioso nocturno e confirme se o cliente
pretende ou néo utiliza-lo.

9.2.1 Ligar o modo silencioso nocturno

Pré-requisito: A fonte de alimentagdo principal tem de estar
OBRIGATORIAMENTE desligada.

1 Retire a placa superior e a tampa da caixa eléctrica da unidade
de exterior (consulte "9.1.1 Ligar a regulagéo de proibicdo do
modo ECONQ" |» 23])

2 Corte o jumper J6.

BEEE A
R R R R ’

TTT%
RRARARIRARS)

3 Volte ainstalar a placa superior e a tampa da caixa eléctrica.

A CUIDADO

Ao reinstalar a tampa da caixa eléctrica, tenha cuidado
para nao trilhar o fio condutor do motor da ventoinha.

9.3 Acerca do bloqueio do modo de
aquecimento

O bloqueio do modo de aquecimento limita a unidade ao modo de
aquecimento.

9.3.1 Ligar o bloqueio do modo de
aquecimento

1 Retire a placa superior (2 parafusos) e a placa frontal (8
parafusos).

2 Para definir o bloqueio do modo de aquecimento, retire o
conector S99.

3 Para repor o modo de bomba de calor (refrigeragdo/
aquecimento), volte a ligar o conector.

a Placa frontal
b  Placa superior
c Conector S99

Modo Conector S99
Bomba de calor (refrigeragéo, Ligado
aquecimento)

Apenas aquecimento Desligado

4 \Volte a instalar a placa superior e a placa frontal.

INFORMAGOES

O funcionamento forgado também esta disponivel no
modo de aquecimento.

9.4 Acerca da funcao de poupanca de
electricidade em modo de espera

A funcéo de poupanca de electricidade em modo de espera:
= DESLIGA a alimentacgao eléctrica da unidade de exterior e

= LIGA o modo de poupancga de electricidade em modo de espera
na unidade interior.

A fungdo de poupanga de electricidade em modo de espera
funciona com as seguintes unidades:

FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF

Se for utilizada outra unidade interior, o conector para poupanga de
electricidade em modo de espera deve estar ligado.

A funcdo de poupanga de electricidade em modo de espera é
desligada antes do envio.

9.4.1 Ligar a fungdo de poupancga de
electricidade em modo de espera

Pré-requisito: A fonte de alimentagdo principal tem de estar
OBRIGATORIAMENTE desligada.

1 Retire a tampa para assisténcia técnica.
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10 Activagao

2 Desligue o conector selectivo para poupanca de electricidade
em modo de espera.

3 Ligue a fonte de alimentagao principal.

10 Activacao

@ NOTIFICAGAO

Opere a unidade SEMPRE com termistores e/ou
interruptores/sensores de pressdo. Caso CONTRARIO,
pode resultar num compressor queimado.

10.1 Lista de verificagao antes da
activacao
Apos a instalagdo da unidade, comece por verificar os itens abaixo

listados. Depois de efectuar todas as verificagbes, € necessario
fechar a unidade. Ligue a unidade depois desta estar fechada.

] A unidade de interior esta montada adequadamente.

A unidade de exterior esta montada adequadamente.

O sistema estd adequadamente ligado a terra e os
terminais de ligagao a terra estdo apertados.

A tensao da fonte de alimentagao esta de acordo com a
tensao na placa de especificagbes da unidade.

NAO existem ligagdes soltas nem componentes
eléctricos danificados na caixa de distribuigao.

NAO existem componentes danificados nem tubos
estrangulados dentro das unidades de interior e de
exterior.

O oo gig

NAO existem fugas de refrigerante.

Os tubos de refrigerante (gas e liquido) tém isolamento
térmico.

O tamanho correcto dos tubos esta instalado e os tubos
estao adequadamente isolados.

As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de
exterior estdo totalmente abertas.

O 0 gg

Drenagem
Certifigue-se de que a drenagem flui sem problemas.

Consequéncia possivel: Pode pingar agua da
condensagéo.

A unidade interior recebe os sinais da interface de
utilizador.

Ll

Os fios especificados sdo utilizados para o cabo de
interligagao.

[l

[] Os fusiveis, disjuntores ou os dispositivos de protecgao
instalados localmente sdo instalados em conformidade

com este documento e NAO foram ignorados.

] Verifique se as marcas (divisao A~E) na cablagem e na
tubagem fazem a correspondéncia correcta para cada
unidade interior.

] Verifiqgue se a regulagéo de sala prioritaria foi efectuada

para 2 ou mais divisbes. Lembre-se de que o gerador
DHW para Multi ou o Hybrid para Multi ndo deve ser
seleccionado como a sala prioritaria.

10.2 Lista de verificagao durante a
activacao da unidade

(] Para realizar uma verificagéo da ligagao.

Para efetuar uma purga de ar.

[l

] Para efetuar um teste de funcionamento.

10.3 Testes gerais e teste de
funcionamento

] Antes de iniciar o teste de funcionamento, mega a tensao
no lado primario do disjuntor de segurancga.

O] As tubagens e as ligagoes eléctricas fazem a
correspondéncia correcta.

] As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de
exterior estao totalmente abertas.

A inicializacdo do sistema Multi pode demorar alguns minutos,
dependendo do numero de unidades interiores e opgdes utilizadas.

10.3.1

Pré-requisito: A alimentagdo eléctrica DEVE encontrar-se no
intervalo especificado.

Para efectuar um teste de funcionamento

Pré-requisito: O teste de funcionamento pode ser realizado no
modo de refrigeragao ou de aquecimento.

Pré-requisito: O teste de funcionamento deve ser realizado em
conformidade com o manual de operagbes da unidade interior, para
assegurar que todos os componentes e funcionalidades estdo a
funcionar correctamente.

1 No modo de refrigeracdo, seleccione a temperatura
programavel mais baixa. No modo de aquecimento, seleccione
a temperatura programavel mais alta.

2 Mega as temperaturas a entrada e a saida da unidade interior
depois de ter a unidade a trabalhar durante cerca de
20 minutos. A diferenga deve ser superior a 8°C (refrigeragao)
ou 15°C (aquecimento).

3 Verifique primeiro o funcionamento de cada unidade
individualmente e, em seguida, verifique o funcionamento
simultdneo de todas as unidades interiores. Verifique o
aquecimento e a refrigeragéo.

4 Quando o teste de funcionamento estiver concluido, regule a
temperatura para um nivel normal. No modo de refrigeragao:
26~28°C, no modo de aquecimento: 20~24°C.

INFORMAGOES

= Se necessario, é possivel desactivar o teste de
funcionamento.

= Depois de DESLIGAR a unidade, esta ndo podera ser
ligada de novo durante 3 minutos.

= Durante a refrigeragéo, pode formar-se gelo na valvula
de paragem do gas ou noutros componentes. Trata-se
de um comportamento normal.
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11 Eliminagao

INFORMAGOES

= Mesmo quando esta desligada, a unidade consome

electricidade.

= Quando a energia €

reposta apdés uma falha de
nteriormente seleccionado &

energia, o modo a
retomado.
11 Eliminacao
@ NOTIFICAGAO
NAO tente desmontar

desmontagem do sistema

pessoalmente o sistema: a
e o tratamento do refrigerante,

do 6leo e de outros componentes DEVEM ser efectuados
de acordo com a legislagdo aplicavel. As unidades

DEVEM ser processadas
especializada, para re
recuperacao.

numa estacdo de tratamento
utilizacdo, reciclagem e/ou

12

= Um subconjunto dos mais

Dados técnicos

recentes dados técnicos esta

disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos dad
disponivel no Daikin Business Po

12.1

1211

os técnicos mais recentes esta
rtal (autenticagéo obrigatéria).

Esquema eléctrico

Legenda unificada do esquema eléctrico

Simbolo Significado

A*P Placa de circuito impresso

BS* Botédo LIGAR/DESLIGAR,
interruptor de funcionamento

Bz, H*O Sinal sonoro

c* Condensador

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Ligacéo, conector

D*, V*D Diodo

DB* Ponte de diodos
Ds* Interruptor DIP
E*H Aquecedor

FU*, F*U, (consulte as Fusivel

caracteristicas na placa de
circuito impresso no interior da
unidade)

FG* Conector (ligagao a terra da
estrutura)
H* Suporte

H*P, LED*, V*L

Lampada piloto, diodo emissor
de luz

HAP

Diodo emissor de luz (monitor de
servigo - verde)

HIGH VOLTAGE

Tensdes elevadas

IES

Sensor Intelligent eye

IPM*

Médulo de alimentagéo
inteligente

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M

Relé magnético

Para pegas aplicadas e numeragéo, consulte o esquema elétrico na L Ativo
unidade. A numeracdo das pecas utiliza numeracdo arabe por L* Bobina
ordem crescente para cada peca e € representada na viséo geral L*R Reator
abaixo pelo simbolo "*" no cddigo da peca.
- Ta— = = M* Motor de passo
Simbolo [Significado Simbolo |Significado
— - - M*C Motor do compressor
/__|Disjuntor @ Ligacéo a terra de M*E M d ilad
-b protecio otor do ventilador
/_ M*P Motor da bomba de drenagem
e M*S Motor de oscilagédo
o Ligagéo Ligacdo de protecao de MR*, MRCW*, MRM*, MRN Relé magnético
terra (parafuso) N Neutro
es-=- =3[} Conector ® Retificador n=*, N=* Numero de passagens pelo
— - nucleo de ferrite
L Ligacéo a terra (- Conector do relé - -
PAM Modulagéo por amplitude de
I W W--|Ligacdes elétricas @ Conector de curto-circuito impulso
locais PCB* Placa de circuito impresso
—EF [Fusivel ~ Borne PM* Médulo de alimentag&o
ﬁ_ Unidade interior | |11 Placa de terminais PS Fonte de alimentac&o de
INDOOR comutagdo
,_ﬁ Unidade de O e Bragadeira PTC* Termistor PTC
OUTDOOR exterior
T - — Q* Transistor bipolar com porta
_)/ Dispositivo de isolada (IGBT )
corrente residual —
Q*C Disjuntor
Simbolo |Cor Simbolo Cor Q*DI, KLM Disjuntor de fugas a terra
BLK Preto ORG Cor de laranja Q*L Protegéo de sobrecarga
BLU Azul PNK Cor de rosa Q*M Interruptor térmico
BRN Castanho PRP, PPL Roxo Q'R Dispositivo de corrente residual
GRN Verde RED Vermelho R* Resisténcia
GRY Cinzento WHT Branco R*T Termistor
YLW Amarelo RC Recetor
Manual de instalagdo DAIKIN 2(A)MXMA40+50 + 2(A)MXF40+50

26

Série Split R32
3P600450-2D — 2020.08



12 Dados técnicos

Simbolo Significado Simbolo Significado
S*C Interruptor de limite V*R Ponte do diodo, médulo de
S*L Interruptor de boia poténgia do transistor bipolar de
” - porta isolada (IGBT)
S*NG Detecao de fugas de refrigerante
- WRC Controlo remoto sem fios
S*NPH Sensor de pressao (alta)
- - xX* Borne
S*NPL Sensor de pressao (baixa)
- - X*M Placa de bornes (bloco)
S*PH, HPS* Pressostato (alta pressao) -
“PL P . bai - Y*E Serpentina da valvula de
S ressostato (baixa pressao) expans&o eletronica
ST Terméstato Y*R, Y*S Serpentina da valvula solenoide
S*RH Sensor de humidade de inversao
S*W, SW* Interruptor de funcionamento Z*C Nucleo de ferrite
SA*, F1S Descarregador de sobretensao ZF, Z*F Filtro de ruido
SR*, WLU Recetor de sinal
SS” Interruptor-seletor 12.2 Diagrama das tubagens: Unidade
SHEET METAL Placa de bornes fixa de exterior
TR Transformador L ]
TC. TRC Transmissor Classificagdo da categoria PED dos componentes:
V*, RV Varistor = Interruptores de alta presséo: categoria IV

= Compressor: categoria |l

2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, 2MXF50

Outros componentes: consulte o artigo 4 da PED, paragrafo 3

r-—">-""">""">"">"""">""">""—"">"">""">""""""""""/ 0/ 1
. . °
g , 7.9CuT —q |
7.9CuT D BA4CuT, @A % M 6.4cuT {>I<]+ [ 73'5;1999”)
] | k
. B
D @E % 6.4CuT 3 64CuT {>|<]+ _ ,j:;ﬁé-“gffj
[ D < 4.8CuT |
! 4.8CuT .
i |
t |
VRN J'
9.5CuT |_ ) _A '''''''''
l | 95CuT | ™ o 9.5CuT él 9.5cuT SZH _ flTJQ 5CuT)
} | i -
/ﬁ D‘\ 9.5CuT ! -— g | J

B
9.5CuT =T (127CuT)_
i nvi

5 ¢ |
3
,__________l
b |
c 9.5CuT |
d! |
=
|
f |
e |
Lo
Divisdo A m  Termistor (liquido)
Diviséo B n Filtro
Vaélvula de 4 vias LIGADA: aquecimento o Valvula operada por motor
Pressoéstato de alta pressdo com reposicéo automatica p Silenciador
Silenciador q Termistor da temperatura do ar exterior
Termistor do tubo de descarga r Permutador de calor
Compressor M  Motor do ventilador
Acumulador —= Fluxo de refrigerante: refrigeragédo

Tubagem ramificada
Termistor (gas)

Valvula de corte do gas
Tubagem local (gas)
Tubagem local (liquido)
Valvula de corte de liquido

—Xe —JQ a0 Q0T 0>

Fluxo de refrigerante: aquecimento
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