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12.1 Skema e instalimeve elektrike...........ccooeviiiiiiiiiii s 25
12.1.1  Legjenda e unifikuar e skemés sé instalimeve
elektrike .

12.2  Diagrami i tubacionit: Njésia e jashtme

1 Rreth dokumentacionit

1.1 Rreth kétij dokumenti

Audienca e synuar

Instaluesit e autorizuar

INFORMACION

Qéllimi i késaj pajisjeje éshté pérdorimi nga pérdoruesit
eksperté ose té trajnuar né dygane, né industriné e lehté
dhe ferma, ose pér pérdorim tregtar ose shtépiak nga jo
profesionisté.

A ALARM

Sigurohuni gé instalimi, servisimi, mirémbaijtja, riparimi dhe
materialet e pérdorura ndjekin udhézimet nga Daikin dhe,
pér mé tepér, pérputhen me legjislacionin e aplikueshém
dhe kryhen vetém nga persona té kualifikuar. Né Evropé
dhe zona ku zbatohen standardet IEC, EN/IEC 60335-2-40
éshté standardi i aplikueshém.

INFORMACION

Ky dokument pérshkruan vetém udhézimet e instalimit
specifike pér njésiné e brendshme. Pér instalimin e njésisé
s€ brendshme (montimi i njésisé sé brendshme, lidhja e
tubacionit té ftohésit me njésiné e brendshme, lidhja e
rrietit té telave elektrike me njésiné e brendshme...),
shikoni manualin e instalimit t€ njésisé sé brendshme.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument éshté pjesé e setit t¢ dokumentacionit. Seti i ploté
pérbéhet nga:

= Masat e pérgjithshme paraprake mbi siguriné:
= Udhézimet gé DUHET té lexoni mbi siguriné para instalimit
= Formati: Letér (te kutia e njésisé sé jashtme)
= Manuali i instalimit té njésisé sé jashtme:
= Udhézimet e instalimit
= Formati: Letér (te kutia e njésisé s€ jashtme)

= Udhézuesi referencé i instaluesit:

8.1 Pérfundimi i instalimit té njésisé sé jashtme.............ccccevinnnn. 23
= Pérgatitja e instalimit, t&€ dhénat reference,...
9 Konflgu"ﬁ", L o " 23 = Formati: Skedaré digjitalé né http://www.daikineurope.com/
9.1 Rreth cilésimit t& ndalimit t&€ modalitetit ECONO....................... 23 support-and-manuals/product-information/
9.1.1 Aktivizimi i cilésimit t& ndalimit t& modalitetit ECONO 23
92 Rreth modalitetit t& heshties NAtEN ...oooooooereeerrroooer oo 23 Rishikimet mé té fundit t&¢ dokumentacionit s&é dhéné mund té jené té
921  Aktivizimi i modalitetit t& heshtjes natén .................. 23 disponueshme né fagen rajonale Daikin t& internetit ose pérmes
9.3 Rreth kygit t& modalitetit t& NGrONJES .....roooocororocoorer oo 24 shitésit ténd.
9.3.1  Aktivizimi i kygit t& modalitetit t& ngrohjes.... 24 Dokumentacioni origjinal &shté i shkruar né anglisht. Té gjitha gjuhét
9.4  Rreth funksionit t& kursimit t& elektricitetit né gatishméri .......... 24 e tjera jané pérkthime.
9.4.1 AktlIVIZIrT.'I.I | funksionit t& kursimit té elektricitetit né Té dhénat teknike inxhinierike
GatiShMETT ..o 24
. . . = Njé néngrup i t¢ dhénave mé té fundit teknike disponohen né
10 Vénia né puné 24 fagen rajonale té internetit Daikin (e aksesueshme nga publiku).
10.1 Lista e ploté para komisionimit 24 . . . i . . . .
) e T = Grupi i ploté i t&¢ dhénave mé té fundit teknike disponohen né
10.2 Lista e ploté gjaté komisionimit . 25 Daikin Busi Portal (kérkohet vértetimi
103 P&rdorimi prové dne teStimi.........oooccrorrresorrrsesrresesereseenn 25 aikin Business Portal (kérkohet vértetimi).
10.3.1  Kryerja njé testimi ........cccoooviiiiiiie e 25
11 Hedhja 25
12 Té dhénat teknike 25
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2 Udhézimet specifike pér siguriné e instaluesit

2 Udhézimet specifike pér
siguriné e instaluesit
Zbatoni gjithmoné udhézimet pér siguriné dhe rregullat vijuese.

Instalimi i njésisé (shihni "4 Instalimi i njésisé" [» 16])

ALARM

KUJDES
= MOS pérdorni vaj mineral né pjesén ngjeshése.

= MOS ripérdorni tubacionin nga instalimet e
méparshme.

» KURRE mos instaloni tharése me kété R32 pér té
garantuar jetégjatésiné e saj. Materiali tharés mund té
shpérbéhet dhe démtojé sistemin.

Instalimi duhet t€ kryhet nga njé instalues, zgjedhja e
materialeve dhe instalimi duhet té& pérputhet me
legjislacionit e zbatueshém. Né Evrop&, EN378 éshté
standardi i zbatueshém.

Vendi i instalimit (shihni "4.1 Pérgatitja e vendit té
instalimit" [» 16])

KUJDES
= Pérdorni dadon e zgjerimit gé éshté vendosur né njési.

= Pér t& parandaluar rriedhje té gazit, vendosni vaj
ngrirjeje vetém né brendési té pjesés sé& zgjeruar.
Pérdorni vaj ngrirjeje pér R32.

= MOS i pérdorni sérish kyget.

KUJDES
= Kontrolloni nése vendi i instalimit mund t€ mbajé L\
peshén e njésisé. Instalimi i dobét éshté i rrezikshém.

Mund edhe té& shkaktojé dridhje ose zhurmé té
pazakonté né operim.

= Ofron hapésiré té mjaftueshme shérbimi.

= MOS e instaloni njésiné né até ményré qé té bjeré né
kontakt me tavanin ose muret, sepse mund té
shkaktojé dridhje.

ALARM

Lidhni tubacionin e ftohésit né ményré té sigurt para se té
vini kompresorin. Nése tubacioni i ftohésit NUK éshté i
lidhur dhe valvuli i ndérprerjes éshté i hapur kur vihet
kompresori, atéheré kemi njé thithje té ajrit brenda. Kjo do
té shkaktojé presion anormal né ciklin e ftohjes, i cili mund
té cojé né démtimin e pajisjeve dhe madje edhe né léndim
fizik.

A ALARM

Pajisa do té ruhet né njé dhomé pa burime ndezjesh me
operim té vazhdueshém (shembull: flaké té hapura, njé
pajisje me gaz ose njé ngrohés me energji elektrike).

Lidhja e tubacionit té ftohésit (shihni "5.2 Lidhja e tubacionit té
ftohésit" [» 19])

KUJDES

KUJDES

= Ngjeshja e paploté mund té shkaktojé rrjedhje té gazit
té ftohésit.

= MOS ripérdor ngjeshje. Pérdor ngjeshje té reja pér té
parandaluar rriedhjen e gazit té ftohésit.

= Pérdor dado ngjeshése qé pérfshihen me njésiné.
Pérdorimi i dadove té ndryshme ngjeshése mund té
shkaktojé rrjedhjen e gazit té ftohésit.

= Nuk duhet té keté kallajisje ose saldim né terren pér
njésité me ftohés R32 gjaté transportit.

Ngarkimi i ftohésit (shihni "6 Ngarkimi i ftohésit" [» 20])

= Gjaté instalimit té sistemit té ftohjes, bashkimi i pjeséve &
me té paktén njérén pjesé té ngarkuar duhet té kryhet

ALARM: MATERIAL | NDEZSHEM

Ftohési brenda késaj njésie digjet lehtésisht.

duke marré parasysh kéto kérkesa:

= brenda hapésirave té zéna bashkimet jo té A
pérhershme nuk lejohen pér ftohésin R32, pérveg
bashkimeve qé kryhen né terren dhe qgé lidhin
drejtpérsédrejti njésiné e brendshme me tubacionin.
Bashkimet g& béhen né terren dhe @& lidhin
drejtpérsédrejti tubacionin me njésité e brendshme té
lloji jo té pérhershém.

A KUJDES

MOS e lidhni tubacionin e degés sé fiksuar dhe njésiné e
jashtme kur kryeni vetém puné tubacioni pa lidhur njésiné
e brendshme pér té shtuar njé njési tjetér t& brendshme

ALARM

Ftohési brenda njésisé éshté pak i djegshém, por
normalisht NUK shkakton rriedhje. Nése ftohési rrjiedh né
dhomé dhe bie né kontakt me zjarrin nga njé djegés,
ngrohése apo furnelé, kjo mund té shkaktojé zjarr ose
formimin e njé gazi t&¢ démshém.

Fikni ¢cdo pajisje ngrohése té djegshme, ajrosni dhomén
dhe kontaktoni distributorin ku keni bleré njésiné.
MOS e pérdorni njésiné derisa njé person shérbimit té

konfirmojé gé pjesa nga e cila ka rriedhé ftohési éshté
riparuar.

mé voneé. j

ALARM

= Pérdorni vetém R32 si ftohés. Substancat e tjera mund
té shkaktojné shpérthime dhe aksidente.

ALARM

KURRE mos prekni né ményré t& drejtpérdrejté asnjé
ftohés me rriedhje aksidentale. Kjo mund té rezultojé né
plagé té rénda té shkaktuara nga morthi.

= R32 pérmban gazra seré té fluorinuara. Vlera e tyre pér
ndikuar te ngrohja globale (GWP) éshté 675. MOS i
I€shoni kéto gazra né atmosferé.

= Kur ngarkoni ftohésin, pérdorni GJITHMONE doreza
dhe syze mbrojtése.

ALARM

= Pérdorni vetém R32 si ftohés. Substancat e tjera mund
té shkaktojné shpérthime dhe aksidente.

= R32 pérmban gazra seré té fluorinuara. Vlera e tyre pér
ndikuar te ngrohja globale (GWP) éshté 675. MOS i
|Iéshoni kéto gazra né atmosferé.

= Kur ngarkoni ftohésin, pérdorni GJITHMONE doreza
dhe syze mbrojtése.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN
Seria R32 e ndarjes
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3 Rreth kutisé

A KUJDES

Pér té shmangur shkatérrimin e kompresorit, MOS
ngarkoni mé shumeé se sasia e specifikuar e ftohésit.

Instalimi elektrik (shihni "7 Instalimi elektrik" [» 21])

ALARM

= Té gjitha instalimet DUHET té kryhen nga njé elektricist
i autorizuar dhe DUHET té jené né pérputhje me
legjislacionin né fuqi.

= Kryeni lidhjet elektrike tek instalimet e montuara.

= Té gjithé pérbérésit né vend dhe té gjitha punimet
elektrike DUHET té pérputhen me legjislacionin né fuqi.

A ALARM

GJITHMONE pérdor kabllo me shumé bérthama pér
kabllot e furnizimit me energji elektrike.

A ALARM

Pérdorni njé lloj celési pér ndérprerje me té gjitha polet me
té paktén 3 mm mes hapésirave té pikés sé€ kontaktit gé
ofrojné ndérprerje té ploté sipas kategorisé Il té
mbitensionit.

A ALARM

Nése kordoni i korrentit éshté i démtuar, DUHET té
ndérrohet nga prodhuesi, agjenti i shérbimit ose persona té
ngjashém té kualifikuar pér t&€ shmangur njé rrezik.

A ALARM

MOS e lidhni furnizimin e energjis€é me njésiné e
brendshme. Kjo mund té rezultojé né shok elektrik ose
Zjarr.

A ALARM

= MOS pérdorni pjesé elektrike té blera lokalisht brenda
produktit.

= MOS e degézoni furnizimin me energji elektrike pér
pompén e kullimit, etj. nga blloku terminal. Kjo mund té
rezultojé né shok elektrik ose zjarr.

A ALARM

Sistemin e instalimit t€ ndérlidhjes mbajeni larg tubave té
bakrit pa izolim termal, sepse mund té jené shumé té
nxehta.

RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA

RREZIK:
ELEKTRIKE
Té gjitha pjesét elekirike (pérfshiré kondensatorét) marrin

korrent nga furnizimi me energji. Mos i prekni me duar té
zhveshura.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA
ELEKTRIKE

Shképutni furnizimin me energiji elektrike pér mé shumé se
10 minutave dhe matni voltazhin te terminalet e
kondensatoréve té qarkut kryesor ose pérbérésve elektriké
para shérbimit. Voltazhi DUHET té jeté mé i vogél se
50 V DC para se té prekni pérbérésit elektrik€. Pér
vendndodhjen e terminaleve, shikoni skemén e instalimeve
elektrike.

Pérfundimi i instalimit té njésisé sé jashtme (shikoni
"8 Pérfundimi i instalimit té njésisé sé jashtme" [» 23])

RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA

A RREZIK:
ELEKTRIKE
= Kontrolloni gé sistemi té jeté tokézuar si duhet.

= Ndérpritni furnizimit me energji para kryerijes sé
shérbimit.

= Instaloni kapakun e kutisé sé celésit para se té lidhni
furnizimin me energji.

3 Rreth kutise

31 Njésia e jashtme

311 Hegja e aksesoréve nga njésia e jashtme

a b c d e f g h
1% [1x 1x [1x

) /// ‘n RS @%3 =
s S

Manuali i instalimit t€ njésisé sé jashtme

Masat e pérgjithshme paraprake mbi siguriné

Etiketa e gazrave seré té fluoruara

Etiketa shumégjuhéshe e gazrave seré té fluoruara
Priza e kullimit

Canta e vidhave (pér ndregjen e mbajtéses sé telave)
Montimi i reduktuesit

Etiketa e energjisé

1
1

5]9] "

SQ Q20T QO

4 Instalimi i njésisé

A ALARM

Instalimi duhet té kryhet nga njé instalues, zgjedhja e
materialeve dhe instalimi duhet té pérputhet me
legjislacionit e zbatueshém. Né Evrop€, EN378 éshté
standardi i zbatueshém.

4.1 Pérgatitja e vendit té instalimit

A ALARM

Pajisa do té ruhet né njé dhomé pa burime ndezjesh me
operim té vazhdueshém (shembull: flaké té hapura, njé
pajisje me gaz ose njé ngrohés me energji elektrike).

411 Kérkesat e vendit té instalimit pér njésiné
e jashtme
Mbani parasysh kéto udhézime pér hapésirén:
= 1 ané pérballé murit:
>100 >50

<1200

IEREL-
tiiio
g

&

= 2 ané pérballé murit:
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4 Instalimi i njésisé

“t t  ib[>100

———
~E=

= 3 ané pérballé murit:

<1 ¥ 1 ib[>150

—————
~E

(mm)

a Daljae ajrit
b Hyrja e ajrit

Lini 300 mm hapésiré pune poshté hapésirés sé tavanit dhe 250 mm
pér tubacionin dhe shérbimet elektrike.

a Pllaka parandaluese
b Drejtimi mbizotérues i erés
c Daljae ajrit

Njésia e jashtme éshté projektuar vetém pér instalim jashté dhe pér
temperatura ambienti brenda kétyre gamave:

Modaliteti i Modaliteti i ngrohjes
ftohjes
-10~46°C DB -15~24°C DB

4.1.2 Kérkesat shtesé té vendit té instalimit pér
njésiné e jashtme né kohé té ftohta

Mbroni njésiné e jashtme kundér reshjeve té drejtpérdrejta té
déborés dhe kujdesuni qé njésia e jashtme t& mos mbulohet KURRE
me déboré.

Kapak débore ose strehé
Bazamenti

Drejtimi mbizotérues i erés
Dalja e ajrit

Q0T

Rekomandohet |énia e té paktén 150 mm hapésiré té liré poshté
njésisé (300 mm pér zona me rénie té larta débore). Pérveg késaj,
sigurohuni gé njésia éshté e pozicionuar t€ paktén 100 mm mbi
nivelin maksimal té déborés qé pritet t&€ bjeré. Nése nevojitet,
ndértoni njé bazament. Shikoni "4.2 Fiksimi i njésisé sé
jashtme" [» 17] pér mé shumé informacione.

Né zona me reshje t€ médha débore éshté shumé e réndésishme té
zgjidhet njé vend instalimi ku bora NUK ndikon te njésia. Nése éshté
e mundur rénia e pjesshme e déborés, sigurohuni gé bobina e
shkémbyesit t& nxehtésisé NUK ndikohet nga débora. Nése éshté e
nevojshme, instaloni njé kapak débore ose strehé dhe njé bazament.

4.2 Fiksimi i njésisé sé jashtme

4.21 Sigurimi i strukturés sé instalimit

Pérdorni njé llastik kundér dridhjeve (siguruar nga instaluesi) né
rastet kur dridhjet ato i transmetohen ndértesés.

Njésia mund té instalohet direkt né njé verandé betoni ose sipérfage
tjetér té forté pér sa kohé ofron kullimin e duhur.

Pérgatisni 4 sete bulonash spirance M8 ose M10, dado dhe rondele
(siguruar nga instaluesi).

20 mm

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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5 Instalimi i tubacionit

d Zorra (siguruar nga instaluesi)

5 Instalimi i tubacionit

5.1 Pérgatitja e tubacionit té ftohésit

5.1.1

Kérkesat e tubacionit té ftohésit

= Materiali i tubacionit: Bakér i buté acido-fosforik i deoksiduar

= Diametri i tubacionit:

(mm)

a 100 mm mbi nivelin e pritur t& déborés

Kategoria 40

Tubacioni i Iéngjeve

2x 36,4 mm (1/4")

Tubacioni i gazrave

2x 9,5 mm (3/8")

Kategoria 50

Tubacioni i Iéngjeve

2x 6,4 mm (1/4")

Tubacioni i gazrave

1x @9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")

4.2.2 Instalimi i njésisé sé jashtme
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423 Sigurimi i kullimit

= Shkalla e kalitjes dhe trashésia e tubacioneve:

Diametri Shkalla e Trashésia (t)@
periferik (D) kalitjes
6,4 mm (1/4") Kalitur (O) 20,8 mm N
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2") A

@ Né varési té legjislacionit né fugi dhe presionit maksimal né
gjendje té pune té njésisé (shihni "PS High" te pllaka e emrit té&
njésisé), mund té kérkohet njé trashési mé e madhe e tubacionit.

Pérdorimi i reduktuesve mund té kérkohet bazuar né njésiné e
brendshme. Shikoni "5.2.1 Lidhjet mes njésisé sé jashtme dhe té

brendshme duke pérdorur reduktues"

informacione.

P 19] pér mé shumé

@ NJOFTIM

Nése njésia instalohet né njé klimé té ftohté, merrni masat
e duhura qé uji i kondensuar NUK MUND té ngrijé.

5.1.2 Izolimi i tubacionit té ftohésit

= Pérdor sfungjer polietileni si material izolimi:

= me njé shkallé transferimi té nxehtésisé mes 0,041 dhe

0,052 W/mK (0,035 dhe 0,045 kcal/mh°C)

@ NJOFTIM

Nése vrimat e kullimit t€ njésisé sé jashtme jané té
bllokuara nga njé bazé ose sipérfage dyshemeje, vendosni
baza shtesé kémbésh <30 mm poshté kémbés sé njésisé
sé jashtme.

= me njé rezistencé ndaj ngrohjes prej té paktén 120°C

= Trashésia e izolimit

INFORMACION

Pér informacione mbi alternativat e mundshme, kontaktoni
distributorin tuaj.

1 Pérdorni njé kandele kullimi pér drenazhin.

2 Pérdorni njé zorré @16 mm (siguruar nga instaluesi).

)
@“abf

1
| E—
d—>>_

L1

Diametri periferik i Diametri i Trashésia e izolimit
tubit (3,) brendshém i izolimit (t)
(@)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
PR

<

Nése temperatura éshté mé e larté se 30°C dhe lagéshtia éshté mé
e madhe se RH 80% (lagéshtia relative), trashésia e materialeve té
izolimit duhet té jeté té paktén 20 mm pér té parandaluar

kondensimin mbi sipérfagen e izolimit.

5.1.3

Gjatésia e tubacionit té ftohésit dhe
diferenca e lartésisé

Sa mé i shkurtér té jeté tubacioni i ftohésit, aq mé miré performanca

a Porta e kullimit e sistemit.
b Korniza fundore
¢ Kandelja e kullimit
Manuali i instalimit DAIKIN 2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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5 Instalimi i tubacionit

Gjatésité e tubacionit dhe diferencat e lartésisé duhet jené né Porta ‘Kategoria ‘Reduktues

pérputhje me kéto kérkesa. 2MXM40, 2AMXM40

Modeli Kérkohet minimumi i hapésirés A 15, 20, 25, 35 _

Kategoria 40 1,2m? B 15, 20, 25, 35 —

Kategoria 50 1,8 m? 2AMXF40

Gjatésia mé e shkurtér e lejuar pér dhomé éshté 3 m. A 25, 35 —

Gjatésia e tubacionit t& ftohésit pér ¢do njési té |<20 m B 25,35 —

brendshme 2MXF40

Gjatésia totale e tubacionit té ftohésit <30 m A 20, 25, 35 —
Diferenca e lartésisé |Diferenca e lartésisé B 20,25, 35 —
jashté-brenda brenda-jashté 2MXMS50, 2AMXMS50

Njésia e jashtme e <15m <7,5m A 15,20, 25, 35,42% | —

instaluar mé lart se B 15, 20, 25, 35 142

njésia e brendshme 42,50 _

Njésia e jashtme e <7,5m s15m 2AMXF50

instaluar mé lart se té

paktén 1 njési e A 25, 35 —

brendshme B 25, 35 1+2

2MXF50
5.2 Lidhja e tubacionit té ftohésit A 20, 25,35 —
B 20, 25, 35 142

RREZIK: RREZIK DJEGIEJE/PERVELIMI

KUJDES

= Nuk duhet té keté kallajisje ose saldim né terren pér
njésité me ftohés R32 gjaté transportit.

= Gjaté instalimit té sistemit té ftohjes, bashkimi i pjeséve
me té paktén njérén pjesé té ngarkuar duhet té kryhet
duke marré parasysh kéto kérkesa:

= brenda

hapésirave

té zéna bashkimet jo té

pérhershme nuk lejohen pér ftohésin R32, pérveg
bashkimeve qé kryhen né terren dhe qgé lidhin
drejtpérsédrejti njésiné e brendshme me tubacionin.

Bashkimet qé& béhen né

terren dhe qé lidhin

drejtpérsédrejti tubacionin me njésité e brendshme té

lloji jo té pérhershém.

A KUJDES

MOS e lidhni tubacionin e degés sé fiksuar dhe njésiné e
jashtme kur kryeni vetém puné tubacioni pa lidhur njésiné
e brendshme pér té shtuar njé njési tjetér t& brendshme

mé voneé.

ALARM

= Pérdorni vetém R32 si ftohés. Substancat e tjera mund
té shkaktojné shpérthime dhe aksidente.

= R32 pérmban gazra seré té fluorinuara. Vlera e tyre pér
ndikuar te ngrohja globale (GWP) éshté 675. MOS i
|éshoni kéto gazra né atmosferée.

= Kur ngarkoni ftohésin, pérdorni GJITHMONE doreza

dhe syze mbrojtése.

5.21

Lidhjet mes njésisé sé jashtme dhe té

brendshme duke pérdorur reduktues

Kategoria e kapacitetit total té njésisé sé brendshme gé mund
té lidhet me kété njési té jashtme:

Njésia e jashtme

Kategoria e kapacitetit total té
njésisé sé brendshme

2MXM40, 2AMXM40, 2AMXF40,
2MXF40

<6,0 kW

2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50,
2MXF50

<8,5 kW

@ Pérdor aksesorét opsionalé.

Lloji i reduktuesit

Lidhja

1

N

|
[N
\

Q

/.

@12.7 mm — @9.5 mm

A

\&),
£1

@12.7 mm — @9.5 mm

Shembull pér lidhjen:

= Lidhja e njé tubacioni @9.5 mm me njé porté lidhjeje té tubacionit

té gazit 312.7 mm
b

A

%

b b
i

®©OQ0T O

1

Porté lidhjeje e njésisé sé jashtme
Lloji i reduktuesit 1
Lloji i reduktuesit 2
Dado zgjerimi pér @12.7 mm
Tubacion ndérmjet njésive

Vishni portén e lidhjes sé filetuar té njésisé sé jashtme ku dadoja e
zgjerimit takon me vajin e ftohésit.

@ NJOFTIM

Pérdorni njé celés té pérshtatshém pér té shmangur
démtimin e fijes sé lidhjes duke e shtrénguar dadon e

zgjerimit mé tepér se duhet.

Béni kujdes MOS ta

shtréngoni dadon mé tepér se duhet, pérndryshe tubi mé i
vogél mund té démtohet (rreth 2/3-1x e pérdredhjes

normale).

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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6 Ngarkimi i ftohésit

5.2.2 Lidhja e tubacionit té ftohésit me njésiné
e jashtme

= Gjatésia e tubacionit. Mbajeni tubacionin e terrenit sa mé shkurt
té jeté i mundur.

= Mbrojtja e tubacionit. Mbroni tubacionin e terrenit nga démtimi
fizik.

A ALARM

Lidhni tubacionin e ftohésit né ményré té sigurt para se té
vini kompresorin. Nése tubacioni i ftohésit NUK éshté i
lidhur dhe valvuli i ndérprerjes éshté i hapur kur vihet
kompresori, atéheré kemi njé thithje té ajrit brenda. Kjo do
té shkaktojé presion anormal né ciklin e ftohjes, i cili mund
té ¢ojé né démtimin e pajisjeve dhe madje edhe né léndim
fizik.

1 Béni lidhjen e ftohésit té& Iéngut nga njésia e brendshme me
valvulin e ndérprerjes sé léngut té njésisé sé jashtme.

@m l.I
b Al
a n[l[. —¢C

a Valvul i ndérprerjes sé Iéngjeve
b Valvuli i ndérprerjes sé gazrave
¢ Porta e shérbimit
2 Béni lidhjen e ftohésit t& gazit nga njésia e brendshme me
valvulin e ndérprerjes sé gazit té njésisé sé jashtme.

@ NJOFTIM

Rekomandohet qé tubacioni i ftohésit mes njésisé sé
brendshme dhe té jashtme éshté i instaluar né njé sistem
tubash ose tubacioni i ftohésit &shté i veshur me ngjitése.

5.3 Kontrolli i tubacionit té ftohésit

5.31 Kontrolli pér rrjedhje

@ NJOFTIM

MOS e tejkaloni presionin maksimal té punés sé njésisé
(shikoni "PS High" né pllakén e emértimit té njésisé).

@ NJOFTIM

Sigurohuni té pérdorni njé zgjidhje té rekomanduar testimi
me flluské nga grosisti juaj. Mos pérdorni ujé sapuni, i cili
mund té shkaktojé plasaritien e dadove ngjeshése (uji i
sapunit mund té& pérmbajé krip€, e cila thithé lagéshti gé
me ftohjen e tubacionit ngrin), dhe/ose gon né gérryerjen e
nyejve ngjeshése (uji i sapunit mund té pérmbajé amoniak,
i cili ka njé efekt gérryes mes dados ngjeshése té tunxhit
dhe flakérimit té bakrit).

1 Ngarkoni sistemin me gaz nitrogjeni deri te matési né njé
presion prej t€ paktén 200 kPa (2 atmosferé). Rekomandohet
mbajtja né presion deri né 3000 kPa (30 atmosferé) pér té
kapur rrjedhjet e vogla.

2 Kontrolloni pér rriedhje duke pérdorur zgjidhjen e testimit me
flluska pér té gjitha lidhjet.

3 Shkarkoni té gjithé gazin nitrogjen.

5.3.2 Tharje me vakum

@ NJOFTIM

Lidhni pompén e vakumit me té dy portat e shérbimit té
valvulit t& ndérprerjes sé gazrave.

1 Zbrazni sistemin derisa presioni né kolektor té tregojé -0,1 MPa
(-1 bar).

2 Léreni si¢ éshté pér 4-5 minuta dhe kontrolloni presionin:

Nése presioni...
Nuk ndryshon

Pastaj...

Nuk ka lagéshti né sistem. Kjo
proceduré ka mbaruar.

Rritet Né sistem ka lagéshti. Kaloni
né hapin tjetér.

3 Zbrazni sistemin pér té paktén 2 oré deri sa té arrijé presionin e
kolektorit prej —0,1 MPa (-1 bar).

4 Pas FIKJES sé& pompés, kontrolloni presionin pér té€ paktén
1 oré.

5 Nése NUK arrini vakumin e synuar ose NUK MUND té ruani
vakumin pér 1 oré, béni kéto:

= Kontrolloni sérish pér rriedhje.
= Kryeni sérish tharje me vakum.

NJOFTIM

Sigurohuni té hapni valvulin e ndérprerjes sé gazrave pas
instalimit té tubacionit dhe vakumit. Ekzekutimi i sistemit
me valvulin mbyllur mund té prishé kompresorin.

6 Ngarkimi i ftohésit

6.1 Rreth ftohésit

Ky produkt pérmban gazra seré me fluor. MOS i |ésho gazrat né
atmosferé.

Lloji i ftohésit: R32
Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

@ NJOFTIM

Legjislacioni né fugi pér gazrat seré me fluor kérkon gé
ngarkimi i ftohésit té njésisé té tregohet si né peshé ashtu
edhe né ekuivalentin CO.,.

Formula pér té llogaritur sasiné né tonet ekuivalente té
CO,: Vlera GWP e ftohésit x Ngarkesa totale e ftohésit [né
kg] / 1000

Ju lutemi kontaktoni instaluesin tuaj pér mé shumé
informacion.

ALARM: MATERIAL | NDEZSHEM

Ftohési brenda késaj njésie digjet lehtésisht.

B>

ALARM: MATERIAL QE NUK MERR FLAKE LEHTE

Ftohési brenda késaj njésie digjet lehtésisht.

ALARM

Pajisa do té ruhet né njé dhomé pa burime ndezjesh me
operim té& vazhdueshém (shembull: flaké té hapura, njé
pajisje me gaz ose njé ngrohés me energji elektrike).

>

Manuali i instalimit

20

DAIKIN

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
Seria R32 e ndarjes
3P600450-2D — 2020.08



7 Instalimi elektrik

A ALARM

MOS i shpo apo digj pjesét e ciklit té ftohésit.

= MOS pérdor materiale pastrimi ose mijete pér té
pérshpejtuar procesin e hegjes sé akullit ndryshe nga
ato qé rekomandohen nga prodhuesi.

= Ki parasysh qé ftohési brenda sistemit éshté pa aromé.

A ALARM

Ftohési brenda njésisé éshté pak i djegshém, por
normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nése ftohési rriedh né
dhomé dhe bie né kontakt me zjarrin nga njé djegés,
ngrohése apo furnelé, kjo mund té shkaktojé zjarr ose
formimin e njé gazi t&¢ démshém.

Fikni cdo pajisje ngrohése té djegshme, ajrosni dhomén
dhe kontaktoni distributorin ku keni bleré njésiné.

MOS e pérdorni njésiné derisa njé person shérbimit té
konfirmojé gé pjesa nga e cila ka rrjedhé ftohési éshté
riparuar.

A ALARM

KURRE mos prekni né ményré té drejtpérdrejté asnjé
ftohés me rrjedhje aksidentale. Kjo mund té rezultojé né
plagé té rénda té shkaktuara nga morthi.

6.2 Pér té pércaktuar sasiné shtesé te
ftohésit

2 Ngarkoni sasiné shtesé té ftohésit.

3 Hapni valvulin e ndérprerjes sé gazrave.

6.5 Pér té ngjitur etiketén e gazeve
serré té fluorinuara

1 Plotésoni etiketén si vijon:

Contains fluori gases a

N
o- Jo——

0+0= |kg —d
(2 ,_| %= tCOeq— e

a Nése me njésiné dorézohet njé etiketé pér gazrat seré
me fluor né shumé gjuhé (shikoni aksesorét), higni
gjuhén e aplikuar dhe ngjiteni mbi a.

b Ngarkimi i ftohésit nga fabrika: shikoni pllakén e emrit té&

njésisé

Sasia shtesé e ftohésit éshté ngarkuar

Sasia e ploté e ftohésit

e Sasia e emetimeve té gazrave seré té fluoruar té

ngarkesés sé ploté té ftohésit shprehur si tone té
barasvlershme me CO,.
GWP = Potencial pér ngrohje globale

Qo0

Nése gjatésia e Pastaj...
tubacionit té Iéngjeve
éshteé...
<20m MOS shtoni ftohés shtesé.
>20 m R=(gjatésia totale (m) e tubacionit t&

Iéngjeve—20 m)x0,020

R=Ngarkesé shtesé (kg) (rrumbullakosur

né njési prej 0,1 kg)

INFORMACION

Gjatésia e tubacionit éshté gjatésia me té vetmin drejtim té
tubacionit té Iéngut.

6.3 Péercaktimi i sasisé sé plote te
ringarkimit

INFORMACION

Nése éshté i nevojshém njé ringarkim i plot€, ngarkesa
totale e ftohésit €shté: ngarkesa e ftohésit gé kur del nga
fabrika (shikoni pllakén e emrit t&€ njésisé) + sasiné shtesé
té pércaktuar.

6.4 Ngarkimi i ftohésit shtesé

ALARM

= Pérdorni vetém R32 si ftohés. Substancat e tjera mund
té shkaktojné shpérthime dhe aksidente.

= R32 pérmban gazra seré té fluorinuara. Vlera e tyre pér
ndikuar te ngrohja globale (GWP) éshté 675. MOS i
|éshoni kéto gazra né atmosferé.

= Kur ngarkoni ftohésin, pérdorni GJITHMONE doreza
dhe syze mbrojtése.

Kushti paraprak: Para ngarkimit té ftohésit, sigurohuni gé tubacioni
i ftohésit éshté i lidhur dhe i kontrolluar (testimi pér rriedhje dhe
tharje me vakum).

1 Lidhni cilindrin e ftohésit me portén e shérbimit.

f
NJOFTIM

Legjislacioni né fugi pér gazrat seré me fluor kérkon gé
ngarkimi i ftohésit t& njésisé té tregohet si né peshé ashtu
edhe né ekuivalentin CO,.

Formula pér té llogaritur sasiné né tonet ekuivalente té
CO,: Vlera GWP e ftohésit x Ngarkesa totale e ftohésit [né
kg] / 1000

Pérdor vlerén GWP qé tregohet né etiketén e ngarkesés
sé ftohésit.

2 Ngjitni etiketén né brendési té€ njésisé sé jashtme, prané
valvulés sé bllokimit té€ gazit dhe té Iéngut.

7 Instalimi elektrik

A RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA
ELEKTRIKE

A ALARM

Pajisia do té instalohet né pérputhje me rregullat
kombétare té instalimeve elektrike.

A ALARM

GJITHMONE pérdor kabllo me shumé bérthama pér
kabllot e furnizimit me energji elektrike.

A ALARM

Pérdorni njé lloj celési pér ndérprerje me té gjitha polet me
té paktén 3 mm mes hapésirave té pikés sé kontaktit gé
ofrojné ndérprerje té ploté sipas kategorisé Il té
mbitensionit.

A ALARM

Nése kordoni i korrentit éshté i démtuar, DUHET té
ndérrohet nga prodhuesi, agjenti i shérbimit ose persona té
ngjashém té kualifikuar pér t&€ shmangur njé rrezik.

A ALARM

MOS e lidhni furnizimin e energjisé me njésiné e
brendshme. Kjo mund té rezultojé né shok elektrik ose
Zjarr.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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7 Instalimi elektrik

ALARM

= MOS pérdorni pjesé elektrike té blera lokalisht brenda
produktit.

= MOS e degézoni furnizimin me energji elektrike pér
pompén e kullimit, etj. nga blloku terminal. Kjo mund té
rezultojé né shok elektrik ose zjarr.

A

ALARM

Sistemin e instalimit t€ ndérlidhjes mbajeni larg tubave té
bakrit pa izolim termal, sepse mund té jené shumé té
nxehta.

RREZIK:
ELEKTRIKE

Té gjitha pjesét elekirike (pérfshiré kondensatorét) marrin
korrent nga furnizimi me energji. Mos i prekni me duar té
zhveshura.

RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA

B

RREZIK:
ELEKTRIKE

Shképutni furnizimin me energiji elektrike pér mé shumé se
10 minutave dhe matni voltazhin te terminalet e
kondensatoréve té qarkut kryesor ose pérbérésve elektriké
para shérbimit. Voltazhi DUHET té jeté mé i vogél se
50 V DC para se té prekni pérbérésit elektrik€. Pér
vendndodhjen e terminaleve, shikoni skemén e instalimeve
elektrike.

RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA

DB1 uré diode

S90 tel termistori

LED A

S40 tel i relesé sé mbingarkesés termale

S20 bobiné valvuli e zgjerimit elektronik pér dnhomén A (e
bardhé)

S21 bobiné valvuli e zgjerimit elektronik pér dnomén B (e
kuge)

S80 lidhés teli té valvulit me 4 drejtime (i bardhé)

S70 tel i motorit té ventilatorit

S99 kyci i ngrohjes

S91 tel i termistorit té 1€éngut (i kuq)

S92 teli i termistorit té gazitt (i bardhé)

Multimatési (gama e voltazhit DC)

- ®©Q0TO

_ R — - TJQ

71 Specifikimet e pérbérésve
standardeé té instalimeve elektrike

Pérbérési
Kablloja e korrentit | Voltazhi 220~240V
Faza 1~
Frekuenca 50 Hz
Lloji i telit Kabllo me 3 bérthama
2,5 mm?

HO5RN-F (60245 IEC 57)

HO7RN-F (60245 IEC 66)

Kabllo me 3 bérthama 4,0
mm?

HO7RN-F (60245 IEC 66)

Kabllo me 4 bérthama
1,5 mm?ose 2.5 mm? dhe qé
pérdoret pér 220~240 V

HO5RN-F (60245 IEC 57)
16 A

DUHET té jeté né pérputhje
me ligjin né fugqi

Kablloja e ndérlidhjes
(brenda<jashté)

Celési i rekomanduar

Pajisja reziduale korrenti

7.2 Lidhja e instalimeve elektrike me

njésiné e jashtme

1 Higni kapakun e kutisé sé gelésit (2 vidha).

W,

1

)
i

2
/////4/

74//

Wi

7

N N
NS
NN 8
N, N v
DA N 31
RN
AN
N
N Y|
N

2 Lidhni telat mes njésive t& brendshme dhe té jashtme qgé té
pérputhen numrat e terminaleve. Sigurohuni té pérputhni
simbolet pér tubacionin dhe i instalimet elektrike.

3 Sigurohuni té lidhni instalimet e duhura elektrike me dhomén e
korrigjimit (A te A, B te B).

Terminali pér dhomén (A, B)
Celési

Celés pér rriedhje té tokézimit
Instalimet elektrike té energjisé

Teli i ndérlidhjes pér dhomén (A, B)
Mbaijtésja e telave

-0 Q0T Q

4 Shtréngoni miré vidhat terminale duke pérdorur njé kacavidé
Phillips.

5 Kontrolloni gé telat nuk shképuten duke i térhequr ato ngadalé.
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8 Pérfundimi i instalimit té njésisé sé jashtme

6 Siguroni miré mbajtésen e telave pér t& shmangur tension té
jashtém mbi pikat terminale té telave.

7 Kaloni lidhjet elektrike nga pjesa e preré né fund té pllakés sé
mbrojtjes.

8 Sigurohuni qé lidhjet elektrike nuk bien né kontakt me
tubacionin e gazrave.

0 000 &
ele[@]®

9 Ritakoni kapakun e kutisé sé ¢elésit dhe kapakun e shérbimit.

8 Pérfundimi i instalimit te
njésisé sé jashtme

8.1 Pérfundimi i instalimit té njésisé sé
jashtme

A RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA
ELEKTRIKE

= Kontrolloni gé sistemi té jeté tokézuar si duhet.

= Ndérpritni furnizimit me energji para kryerijes sé
shérbimit.

= Instaloni kapakun e kutisé sé gelésit para se té lidhni
furnizimin me energji.

1 Izoloni dhe fiksoni tubacionin e ftohésit dhe kabllot si vijon:

Tubi i gazrave

Izolimi i tubit t€ gazrave
Kablloja e ndérlidhjes
Instalimet né terren (nése ka)
Tubi i Iéngjeve

I1zolimi i tubit té Iéngjeve
Ngjitésja

Q w000 T O

2 Instaloni kapakun e shérbimit.

9 Konfigurimi

9.1 Rreth cilésimit té ndalimit te
modalitetit ECONO

Ky cilésim caktivizon sinjalin e kontrollit t&¢ hyrjes nga ndérfagja e
pérdoruesit. Pérdorni kété cilésim kur doni té bllokoni marrjen e
kontrolleve té hyrjes (ftohjes/ngrohjes) nga ndérfaget e pérdoruesit
té njésisé sé brendshme.

9.1.1 Aktivizimi i cilésimit té ndalimit té
modalitetit ECONO
Kushti paraprak: Furnizimi kryesor me energji DUHET té jet€ i fikur.
1 Higni pllakén e sipérme té njésisé sé jashtme (2 vidhat anash)

2 Higni kapakun e kutisé elektrike duke e rréshqitur até. Béni
kujdes mos té pérkulni kanxhén e kutisé elektrike.

3 Prisni telin e shkurtér bashkues (J23).

Pllaka e sipérme

Kapaku i kutisé elektrike

Kutia elektrike

PCB

Telat e shkurtér bashkues PCB

®Q0TO

4 Instaloni sérish kapakun e kutisé elektrike dhe pllakén e
sipérme né ményré té kundért dhe aktivizoni furnizimin me
energji elektrike.

9.2 Rreth modalitetit té heshtjes natén

Funksioni i modalitetit t& heshtjes natén e bén njésiné e jashtme té
punojé mé né heshtje natén. Kjo redukton kapacitetin e ftohjes té
njésisé. Sqaroni klientin pér modalitetin e heshtjes natén dhe
konfirmoni nése ai do ta pérdoré kété modalitet.

9.21 Aktivizimi i modalitetit té heshtjes natén

Kushti paraprak: Furnizimi kryesor me energji DUHET té jeté i fikur.

1 Higni pllakén e sipérme dhe kapakun e kutisé elektrike té
njésisé sé jashtme (shikoni "9.1.1 Aktivizimi i cilésimit té
ndalimit t& modalitetit ECONO" [» 23])

2 Prisni telin e shkurtér bashkues J6.

el e
53 Els) 2
0@0@6@6@®
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10 Vénia né puné

3 Instaloni sérish pllakén e sipérme dhe kapakun e kutisé
elektrike.

KUJDES

Kur instaloni sérish kapakun e kutisé elektrike, béni kujdes
té mos e kapni telin e motorit té ventilatorit.

9.3 Rreth kycit té modalitetit té
ngrohjes

Kyci i modalitetit t€ ngrohjes e kufizon njésiné té pérdoré ngrohjen.

9.3.1 Aktivizimi i kygit té modalitetit t& ngrohjes

1 Higni pllakén e sipérme (2 vidha) dhe pllakén e pérparme (8
vidha).

Pér té caktuar kycin e modalitetit t&€ heshtjes higni lidhésin S99.

3 Pér té rivendosur modalitetin e pompés sé ngrohjes (ftohje/
ngrohje), futni sérish lidhésin né prizé.

a Pllaka e pérparme
b Pllaka e sipérme

¢ Lidhési S99
Modaliteti Lidhési S99
Pompa e ngrohjes (ftohje, Lidhur
ngrohje)
Vetém ngrohje Shképutur

4 Instaloni sérish pllakén e sipérme dhe pllakén e pérparme.

INFORMACION

Né modalitetin e ngrohjes disponohet gjithashtu pérdorimi i
detyruar.

9.4 Rreth funksionit té kursimit te
elektricitetit né gatishmeéri

Funksioni i kursimit té€ elektricitetit né gatishméri:
= FIK furnizimi me energji pér njésiné e jashtme dhe,

= NDEZ modalitetin e kursimit t& energjisé né gatishméri te njésia e
brendshme.

Funksioni i kursimit té elektricitetit né gatishméri punon me kéto
njési:
FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF

Nése pérdoret njé njési e brendshme, lidhési pér kursimin e
elektricitetit né gatishméri duhet té futet né prizé.

Funksioni i kursimit té elektricitetit né gatishméri éshté i fikur para
dérgimit.

9.4.1 Aktivizimi i funksionit té kursimit té
elektricitetit né gatishméri

Kushti paraprak: Furnizimi kryesor me energji DUHET té jeté i fikur.

1 Higni kapakun e shérbimit.

2 Shkeéputni lidhésin pérzgjedhés té kursimit té elektricitetit né
gatishméri.

3 Ndizni gelésin e furnizimit kryesor me energji.

10 Vénia né puné

NJOFTIM

GJITHMONE pérdorni njésiné me rezistorét elektriké dhe/
ose sensorét/celésat e presionit. Nése JO, mund té
ndodhé djegia e kompresorit.

10.1 Lista e ploté para komisionimit

Pas instalimit té€ njésisé, sé pari kontrolloni elementet e renditura mé
poshté. Pasi té jené kryer té gjitha kontrollet, njésia duhet t& mbyllet.
Ndizni njésiné pas mbylljes.

] Njésia e brendshme éshté e montuar si duhet.

] Njésia e jashtme éshté montuar si¢ duhet.

] Sistemi éshté tokézuar si¢ duhet dhe terminalet e
tokézimit jané shtrénguar.

(] Voltazhi i furnizimit me energji elektrike pérputhet me
voltazhin né etiketén identifikuese té njésisé.

] NUK ka lidhje té lira ose pérbérés té démtuar elektriké
né kutiné e gelésit.

] NUK ka pérbérés té démtuar ose tuba té ngjeshur né
pjesén e brendshme té njésive té brendshme dhe
jashtme.

] NUK ka rrjedhje té ftohésit.

] Tubat e ftohésit (t€ gazit dhe Ié€ngut) jané té izoluara
termikisht.

Madhésia e duhur e tubit instalohet dhe tubat izolohen si¢

L]
duhet.

] Valvulet e ndalimit (gazit dhe léngjeve) né njésiné e
jashtme jané plotésisht t& hapura.

Kullimi
L]
Sigurohuni gé kullimi garkullon pa probleme.
Pasoja e mundshme: Uji i kondensuar mund té pikojé.

] Njésia e brendshme merr sinjale té ndérfages sé
pérdoruesit.

] Telat e specifikuar pérdoren pér kabllon e ndérlidhjes.
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11 Hedhja

] Siguresat, celésat ose pajisjet e mbrojties té instaluara
lokalisht vendosen né pérputhje me kété dokument dhe
NUK kané kaluar né rrugé anésore.

O] Kontrolloni nése shénimet (dhoma A~E) né lidhjet
elektrike dhe tubacion pérputhen pér secilén njési té
brendshme.

] Kontrolloni nése cilésimi i dhomés me pérparési éshté

caktuar pér 2 ose mé shumé dhoma. Mos harroni se
gjeneratori DHW pér Multi ose Hibrid pér Multi nuk do té
zgjidhet si dhomé me pérparési.

10.2 Lista e ploté gjaté komisionimit

O] Kryerja e kontrollit té lidhjeve elektrike.

Boshatisja e ajrit.
] ) 1]

Kryerja njé testimi.
] ryerjanj

10.3 Pérdorimi prové dhe testimi

O] Para nisjes sé testimit, matni tensionin né pjesén kryesore
té celésit té sigurisé.

(] Tubacioni dhe punimet elektrike pérputhen.

(] Valvulet e ndalimit (gazit dhe Iéngjeve) né njésiné e
jashtme jané plotésisht té& hapura.

Nisja e sistemit Multi mund té zgjasé disa minuta né varési t& numrit
té njésive té brendshme dhe opsioneve té pérdorura.

10.3.1

Kushti paraprak: Energjia elektrike DUHET té€ jeté brenda rrezes sé
specifikuar.

Kryerja njé testimi

Kushti paraprak: Ekzekutimi i testimit mund té kryhet né gjendje
ftohjeje ose ngrohjeje.

Kushti paraprak: Ekzekutimi i testimit duhet té kryhet né pérputhje
me manualin e pérdorimit t& njésisé sé brendshme pér t'u siguruar
gé té gjitha funksionet dhe pjesét funksionojné si duhet.

1 Né gjendjen ftohje, zgjidhni temperaturén mé té ulét té
programuar. Né gjendje ngrohje, zgjidhni temperaturén mé té
larté té programuar.

2 Matni temperaturén né pjesén e hyrjes dhe daljes sé njésisé sé
brendshme pasi njésia t€ keté punuar pér rreth 20 minuta.
Diferenca duhet té& jeté mé tepér se 8°C (ftohje) ose 15°C
(ngrohje).

3 Sé pari, kontrolloni operimin e secilés njési individualisht, pastaj
kontrolloni operimin e t& gjitha njésive té brendshme.
Kontrolloni operimin e ngrohjes dhe ftohjes.

4 Kur té mbarojé testimi, caktoni temperaturén né njé nivel
normal. Né gjendje ftohje: 26~28°C, né gjendje ngrohje:
20~24°C.

INFORMACION

= Edhe nése njésia éshté e FIKUR, ajo konsumon
elektricitet.

= Kur kthehet energjia pas njé ndérprerjeje, do té rifillojé
gjendja e zgjedhur mé paré.

1 Hedhja

@ NJOFTIM

MOS provoni ta ¢montoni veté sistemin: ¢montimi i
sistemit, menaxhimi i ftohésit, vajit dhe pjeséve té tjera
DUHET té pérputhet me legjislacionin né fuqgi. Njésité
DUHET té trajtohen né njé vend pér trajtim té specializuar
pér ripérdorim, riciklim dhe rikuperim.

12 Te dhenat teknike

= Njé néngrup i t& dhénave mé té fundit teknike disponohen né
fagen rajonale té internetit Daikin (e aksesueshme nga publiku).

= Grupi i ploté i t¢ dhénave mé té fundit teknike disponohen né
Daikin Business Portal (kérkohet vértetimi).

12.1 Skema e instalimeve elektrike

12.1.1 Legjenda e unifikuar e skemés sé

instalimeve elektrike

Pér pjesét dhe numérimin e zbatuar, referojuni skemés sé rrjetit t&
telave né njési. Numérimi i pjeséve béhet me numra arabiké sipas
rendit ngjités pér secilén pjesé dhe pérfagésohet te pasqyra poshté
nga "*" te kodi i pjesés.

Simboli |Kuptimi Simboli |Kuptimi

___|Celési D

\

Tokézimi mbrojtés

+T\‘§T

Lidhja Tokézimi mbrojtés (vidhé)

ea-= =3[} | idhési ® Detektori

JT— Tokézimi —~(-— Lidhési i relesé

“ICHCW: | Instalimet né @ Lidhési me qgark té shkurtér
terren

—E— Siguresa - Terminali

_& Njésia e T Rripi i terminalit

INDOOR brendshme

LY |Nigsiaejashtme |0 ® Kapésja e telit

"' Paijisja reziduale
_)/ korrenti

m INFORMACION . - : - - -
o o ) o L Simboli |Ngjyra Simboli Ngjyra
. Ekze!(utlml i testimit mund té caktivizohet nése éshté e BLK E zez8 ORG Portokalli
nevojshme.
e s . . . BLU Blu PNK Rozé
= Pasi njésia té jeté FIKUR, nuk mund té niset sérish pér —
3 minuta. BRN Kafe PRP, PPL Vjollcé
= Gjaté operimit té ftohjes, mund té krijohet brymé né GRN Jeshile RED E kuge
valvulin e ndérprerjes sé gazrave ose pjesé té tiera. Kjo GRY Gri WHT E bardhé
éshté normale. YLW E verdhé
Simboli Kuptimi
A*P Qarku i stampuar
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12 Té dhénat teknike

Simboli Kuptimi Simboli Kuptimi

BS* Butoni shtytés NDEZUR/FIKUR, Q*L Protektor mbingarkimi
celési i operimit QM Celési termal

BZ H'C Sinjalizuesi Q*R Pajisja reziduale korrenti

c* Kondensatori R* Rezistencé

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, |Lidhja, lidhési RT Termistor

HN*, HR*, MR*_A, MR* B, S*, U, —

V, W, X*A, K*R_*, NE RC Marrési

D* VD Dioda sC Celési i kufizimit

DB* Ura e diodés S*L Celési i pluskimit

DS* celés DIP S*NG Detektori i rriedhjes sé ftohésit

E*H Ngrohési S*NPH Sensori i presionit (i larté)

FU*, F*U, (pér karakteristikat Siguresa S"NPL Sensori i presionit (i ulét)

referojuni PCB brenda njésisé) S*PH, HPS* Celési i presionit (i larté)

FG* Lidhési (baza e kornizés) S*PL Celési i presionit (i ulét)

H* Rripi S*T Termostat

H*P, LED*, V*L Llamba e pilotit, dioda gé S*RH Sensori i lagéshtisé
rrezaton drité S*W, SW* Celési i operimit

HAP Dioda qgé rrezaton drité (monitori i SA*, F1S Mbrojtés i fryries
sherbimit jeshil) SR*, WLU Marrési i sinjalit

HIGH VOLTAGE Voltazh i larté - Colés | pérzgiedhast

IES Sensori inteligient i syve SHEET METAL Pllaka e fiksuar e rripit terminal

IPM* Modul inteligjent i energjisé TR Transformuesi

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Rele magnetike TC. TRC Transmetuesi

= Me rrymé V*, RV Varistori

L Bobiné V*R Ura e diodés, tranzitori bipolar

L'R Reaktor me porté té izoluar (IGBT) moduli

M* Motori ingranues i energjisé

M*C Motori i kompresorit WRC Telekomanda uajrles

M*F Motori i ventilatorit X Terminal

M*P Motori i pompés sé kullimit X*M Rripi i terminalit (blloko)

M*S Motori i IEkundjes Y*E Bobiné valvuli e zgjerimit

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*  |Rele magnetike elektronik

N Neutral Y*R, Y*S B?biné valvuli e solenoidit

pérmbys

n=*, N=* Numri i kalimeve pérmes - - —
bérthamés sé ferritit ZC Bérthamé ferrit

PAM Rregullimi i gjerésisé sé pulsit ZF. Z°F Filtér zhurme

PCB* Qarku i stampuar

PM* Moduli i energjisé 12.2 Diagrami i tubacionit: Njésia e

PS Ndérrimi i energjisé jashtme

PTC* Termistori PTC Klasifikimi i kategorisé PED t& pérbérésve:

Q ;l;jzgirt(z:'ggg_)ro)lar me ports t = Celésat e presionit té larté: kategoria IV

Q*c Celési = Kompresori: kategoria Il

Q*DI, KLM Celési i rriedhjes sé tokézimit = Pérbérés té tjeré: referojuni artikullit 4, paragrafit 3 t&¢ PED
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12 Té dhénat teknike

2MXM50, 2AMXMS50, 2AMXF50, 2MXF50
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l c 9.5CuT |
| d |
e
| |
| f |
| ° |
-
A DhomaA
B DhomaB
a Valvuli me 4 drejtime NDEZUR: ngrohje
b Celésii presionit té larté me rivendosje automatike
¢ Zhurmémbytési
d Termistori i shkarkimit té tubave
e Kompresori
f Akumulator
g Tubiidegézimit
h Termistori (gaz)
i Valvulii ndérprerjes sé gazrave
j Lidhja e tubacionit né terren (gaz)
k Lidhja e tubacionit né terren (Iéng)
I Valvul i ndérprerjes s€ Iéngjeve
m  Termistori (I€ng)
n Filtro
o Valvuli gé operon me motor
p Zhurmémbytési
q Termistori i temperaturés sé ajrit jashté
r Shkémbyesi i ngrohjes
M Motori i ventilatorit
—= Qarkullimi i ftohésit: ftohje
--= Qarkullimi i ftohésit: ngrohje
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