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Uputstvo za instaliranje

R32 split serija
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2MXM50M3V1B9
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2MXM40N2V1B Uputstvo za instaliranje

2MXMSO0N2V1B R32 split serija SIRER
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2 Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera

Instalacija jedinice (vidite "4 Instalacija jedinice" [» 16])

UPOZORENJE

Instalaciju treba da obavi instalater, izbor materijala i
instalacija treba da bude u skladu sa vaze¢im zakonom. U
Evropi, EN378 je vazeci standard.

Mesto za instalaciju (vidite "4.1 Priprema mesta za
instalaciju” [» 16])

OPREZ

= Proverite da li mesto za instalaciju moze da izdrZi
tezinu jedinice. LoSa instalacija je opasna. Takode, ona
moze izazvati vibracije ili neuobiCajenu buku tokom
rada.

= Obezbedite dovoljno radnog prostora.

= NEMOJTE instalirati jedinicu tako da bude u kontaktu
sa plafonom ili zidom, jer to moze izazvati vibracije.

A UPOZORENJE

Aparat mora da se skladisti u prostoriji bez izvora paljenja
koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na
gas koji radi ili elektriéni grejac koji radi).

Povezivanje cevi za rashladno sredstvo (vidite "5.2 Povezivanje
cevovoda za rashladno sredstvo" > 18])

A OPREZ

= Koristite konusnu navrtku fiksiranu za jedinicu.

= Da bi se sprecilo curenje gasa, nanesite rashladno ulje
samo na unutrasnju stranu konusa. Koristite rashladno
ulje za R32.

= NEMOJTE ponovo Kkoristiti spojeve.

A UPOZORENJE

Bezbedno povezZite cev za rashladno sredstvo pre
ukljucivanja kompresora. Ako cev za rashladno sredstvo
NIJE povezana a zaustavni ventil je otvoren kada
kompresor radi, bi¢e usisan vazduh. To ¢e izazvati
nenormalan pritisak u kolu rashladnog sredstva, Sto moze
dovesti do oStecenja opreme ili ak povrede.

A OPREZ
= Nepotpuno uraden konus moze da izazove curenje
rashladnog gasa.

= NEMOJTE ponovo Kkoristiti upotrebljene konuse.
Koristite nove konuse da biste sprecili curenje
rashladnog gasa.

= Koristite konusne navrtke koje su ukljuéene uz jedinicu.
KoriSéenje razli¢itih konusnih navrtki mozZe da izazove
curenje rashladnog gasa.

A OPREZ

= Nemojte lemiti ili zavarivati na mestu kod jedinica sa
punjenjenjem rashladnog sredstva R32 tokom
isporuke.

= Tokom instalacije rashladnog sistema, spajanje delova
sa najmanje jednim napunjenim delom bi¢e obavljeno
uzimajuci u obzir sledece zahteve:

= u prostorijama gde ima ljudi nisu dozvoljeni privremeni
spojevi za rashladno sredstvo R32, osim spojeva
napravljenih  na lokaciji  direktnim  spajanjem
unutrasnje jedinice za cevovod. Spojevi napravljeni na
lokaciji direktnim spajanjem cevovoda za unutradnje
jedinice treba da budu privremenog tipa.

A OPREZ

NE povezujte ugradene ogranke cevi i spoljadnju jedinicu
kada izvodite radove na cevima bez povezivanja
unutradnje jedinice kako biste kasnije povezali drugu
unutradnju jedinicu.

UPOZORENJE

= Koristite samo R32 kao rashladno sredstvo. Druge
supstance mogu da izazovu eksplozije i nesrece.

» R32 sadrzi fluorovane gasove sa efektom staklene
baste. Njegov potencijal globalnog zagrevanja (GWP)
je 675. NE ispustajte te gasove u atmosferu.

= Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVEK nosite
zastitne rukavice i bezbednosne naocare.

OPREZ

= NEMOJTE koristiti mineralno ulje na konusnim
delovima.

= NEMOJTE ponovo koristiti cevi sa prethodnih
instalacija.

= NIKADA nemojte da instalirate susa¢ na ovu jedinicu
sa rashladnim sredstvom R32, kako bi njen rok trajanja
bio zagarantovan. Materijal koji se suSi moze da se
rastvori i da oSteti sistem.

Punjenje rashladnog sredstva (vidite "6 Punjenje rashladnog
sredstva" [» 20])

A UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo
zapaljivo.

A UPOZORENJE

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo
zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako
rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dode u kontakt sa
plamenom iz plamenika, grejalice ili Sporeta, to moze
dovesti do pozara ili stvaranja Stetnog gasa.

Iskljucite sve zapaljive uredaje za grejanje, provetrite sobu,
i obratite se dobavljacu od koga ste nabavili jedinicu.

NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je
popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

A UPOZORENJE

NIKADA ne dodirujte rashladno sredstvo koje je slucajno
iscurelo. Mogli biste da zadobijete teSke rane izazvane
promrzlinama.

A UPOZORENJE

= Koristite samo R32 kao rashladno sredstvo. Druge
supstance mogu da izazovu eksplozije i nesrece.

= R32 sadrzi fluorovane gasove sa efektom staklene
baste. Njegov potencijal globalnog zagrevanja (GWP)
je 675. NE ispustajte te gasove u atmosferu.

= Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVEK nosite
zastitne rukavice i bezbednosne naocare.

A OPREZ

Da biste izbegli kvar kompresora, NEMOJTE puniti vecu
koli¢inu rashladnog sredstva nego §to je predvideno
specifikacijom.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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3 O pakovanju

Elektri¢na instalacija (vidite "7 Elektricna instalacija” [» 21])

A UPOZORENJE

= Sva ozi¢enja MORA da izvede ovlasceni elektriCar, i
ona MORAJU biti u skladu sa primenljivim zakonima.

= Napravite elektricne veze sa fiksnim ozi¢enjem.

= Sve komponente nabavljene na terenu i sve elektricne
konstrukcije MORAJU biti u skladu sa primenljivim
zakonima.

A UPOZORENJE

UVEK koristite viSezilni kabl za napajanje.

A UPOZORENJE

Koristite svepolni automatski prekida¢ sa najmanje 3 mm
zazora izmedu kontaktnih tacaka, Sto obezbeduje potpuno
isklju€ivanje pod prenaponom kategorije III.

UPOZORENJE

Ako je napojni kabl oste¢en, on MORA da bude zamenjen
od strane proizvodaca, njegovog zastupnika ili sli€no
kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

NEMOJTE povezivati elektricno napajanje na unutrasnju
jedinicu. To moze dovesti do strujnog udara ili pozara.

UPOZORENJE

= NEMOJTE ugradivati lokalno nabavljene elektricne
delove u proizvod.

A
A UPOZORENJE
A

= NEMOJTE izvoditi elektriéno napajanje za odvodnu
pumpu, itd. sa terminalnog bloka. To moze dovesti do
strujnog udara ili pozara.

UPOZORENJE

Drzite konekcione zice dalje od bakarnih cevi bez toplotne
izolacije, je su takve cevi vrele.

B>

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

Svi elektriéni delovi (ukljuujuéi termistore) napajaju se
elektricnom energijom. NE dodirujte ih golim rukama.

B

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

Iskljucite elektricno napajanje na vise od 10 minuta, i
izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili
elektricnih komponenata pre servisiranja. Napon MORA
biti manji od 50 V DC da biste mogli da dodirnete
elektricne komponente. Mesta gde se nalaze krajevi
potrazite na dijagramu oZi¢enja.

Dovrsavanje instalacije spoljasnje jedinice (vidite
"8 Dovrsavanje instalacije spoljasnje jedinice" [» 22])

A OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE
= Vodite rauna da sistem bude dobro uzemljen.
= |skljucite elektricno napajanje pre servisa.

= Instalirajte  poklopac  komutatorske  kutije  pre
uklju€ivanja elektricnog napajanja.

3 O pakovanju

3.1 Spoljasnja jedinica

311 Da biste uklonili pribor sa spoljasnje

jedinice
a b c d € f g h
1x [1x 1x |1x 1x 1x 1x 1x
v

— £ & @|ﬁ
h @ @ & ‘%% E:"
o] o

a Prirunik za instaliranje spoljasnje jedinice

b Opste bezbednosne mere

c Etiketa za fluorovane gasove sa efektom staklene baste

d ViSejezitna etiketa za fluorovane gasove sa efektom
staklene baste

e Naglavak odvoda

f Kesica za zavrtnje (za fiksiranje drzaca Zice)

g Sklop reduktora

h Energetska etiketa

K

4 Instalacija jedinice

A UPOZORENJE

Instalaciju treba da obavi instalater, izbor materijala i
instalacija treba da bude u skladu sa vazeéim zakonom. U
Evropi, EN378 je vazeci standard.

4.1 Priprema mesta za instalaciju

A UPOZORENJE

Aparat mora da se skladisti u prostoriji bez izvora paljenja
koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na
gas koji radi ili elektriéni grejac koji radi).

411 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija
spoljasnje jedinice
Imajte u vidu slede¢e smernice o razmaku:

= Zid pored 1 strane:

>100 >50
g b b
NN K:es = o

= Zid pored 2 strane:

~ t t ¥ ¥b}>100 ﬂ o

=
> l——

50 J‘é NEEEIN
I >50 =

(mm)

= Zid pored 3 strane:

Uputstvo za instaliranje
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4 Instalacija jedinice

Preporucuje se da obezbedite najmanje 150 mm slobodnog prostora
ispod jedinice (300 mm za podru¢ja sa puno sneznih padavina).
Pored toga, proverite da li je jedinica postavljena najmanje 100 mm
iznad maksimalne ocekivane visine snega. Po potrebi, postavite
postolje. Pogledajte "4.2 Montiranje spoljasSnje jedinice" [» 17] da
biste dobili viSe podataka.

1t ib [>150

———
~E=

(mm) U oblastima sa puno snega, veoma je vazno da se izabere mesto za
instalaciju gde sneg NECE ometati jedinicu. Ukoliko postoji
a lzlaz vazduha mogucnost da sneg pada sa boc¢ne strane, proverite da kalem
b Ulaz vazduha izmenjivaga toplote NIJE ugrozen usled snega. Po potrebi postavite
Ostavite radni prostor od 300 mm ispod povrsine plafona i 250 mm nadstreSnicu za sneg ili Supu, i postolje.

za cevovod i elektri€no servisiranje.

4.2 Montiranje spoljasnje jedinice

4.21 Da bi se obezbedila instalaciona struktura

Koristite gumu otpornu na vibracije (snabdevanje na terenu) u
slu€ajevima kada se vibracije mogu preneti na zgradu.

Jedinica moze biti instalirana direktno na betonskoj verandi ili drugoj
Svrstoj povrsini dokle god to omogucava odgovarajuéi odvod vode.

Pripremite 4 kompleta M8 ili M10 sidrenih vijaka, navrtki i podloski
(snabdevanje na terenu).

Raiin
Il

20 mm

a Pregradna plo¢a
b Pretezni smer vetra
¢ lzlaz vazduha

Spoljasnja jedinica je projektovana samo za spoljasnju instalaciju, i
za temperature okoline u sledec¢im opsezima:

Rezim hladenja |Rezim grejanja

—10~46°C suve —15~24°C suve kugle
kugle

4.1.2 Dodatni zahtevi koje mora da zadovolji
lokacija spoljasnje jedinice u hladnom
podneblju

Zastitite spoljasnju jedinicu od direktnog padanja snega, i pobrinite
se da spoljasnja jedinica NIKAD ne bude zavejana.

(mm)

a 100 mm iznad o¢ekivane visine snega

4.2.2 Da biste instalirali spoljasnju jedinicu
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Nadstresnica za sneg ili Supa
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PreteZni smer vetra
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5 Instalacija cevovoda

4.2.3 Da biste omogucili odvod

@ OBAVESTENJE

Ako se jedinica instalira u hladnom podneblju, preduzmite
odgovarajuée mere da odvedeni kondenzat NE MOZE da
se smrzne.

@ OBAVESTENJE

5.1.2

Izolacija cevi za rashladno sredstvo

= Koristite polietilensku penu kao izolacioni materijal:
= sa brzinom prenosa toplote izmedu 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i

0,045 kcal/mh°C)

= sa otporno$c¢u na toplotu od najmanje 120°C

= Debljina izolacije

Ako izlaze za praznjenje blokira postolje za montiranje ili Spoljasnji precnik | Unutrasnji preénik | Debljina izolacije (t)
povréina poda, postavite pod noge vanjske jedinice cevi (@,) izolacije (@)
dodatne podmetace <30 mm. 6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
INFORMACIJA 9,5 mm (3/8") 12~15 mm 213 mm
. . . .. 12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
Informacije o raspolozivim opcijama potrazite od svog
distributera. i,
i Di
1 Koristite odvodni priklju¢ak za odvod. =
<

2 Koristite crevo @16 mm (snabdevanje na terenu).

= s

Odvodni port

Donji ram

Odvodni prikljuéak

Crevo (snabdevanje na terenu)

0T

5 Instalacija cevovoda

5.1 Priprema cevovoda za rashladno
sredstvo

51.1 Zahtevi koji se odnose na cevi za

rashladno sredstvo

Ako je temperatura viSa od 30°C a vlaznost vec¢a od RV 80%,
debljina izolacionog materijala treba da bude najmanje 20 mm da bi
se sprecila kondenzacija na povrsini izolacije.

513 Duzina cevi za rashladno sredstvo i
visinska razlika

Sto su cevi za rashladno sredstvo krace, bolje su performanse
sistema.

Duzina cevovoda i visinska razlika moraju da budu uskladena sa
slede¢im zahtevima.

Model Minimalan potreban prostor
Klasa 40 1,2 m?

Klasa 50 1,8 m?

Najkrac¢a dozvoljena duzina po sobi je 3 m.

Duzina cevi za rashladno sredstvo do svake |20 m

unutradnje jedinice

Ukupna duzina cevi za rashladno sredstvo <30 m

= Materijal za cevovod: BeSavni bakar deoksidisan fosfornom Visinska razlika Visinska razlika
kiselinom. spoljasnja- unutrasnja-
. Preénik cevi: unutrasnja spoljasnja
Klasa 40 .Unutr.aénja jedinif:a. <15m <7,5m
instalirana na vecoj
Cev za tednost 2x 26,4 mm (1/4") visini od spoljasnje
Cev za gas 2% 9,5 mm (3/8") jedinice
Spoljasnja jedinica <7,5m <15m
Klasa 50 instalirana na vecoj
Cev za te¢nost 2% 36,4 mm (1/4") visini od najmanje 1
Cev za gas 1x @9,5 mm (3/8") unutrasnje jedinice

1x @12,7 mm (1/2")

= Stepen temperovanja i debljina cevi:

Spoljasniji Stepen Debljina (t)®

precnik (9) temperovanja
6,4 mm (1/4") Zarena (O) >0.8 mm )
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2")

@ U zavisnosti od vazeceg zakona i maksimalnog radnog pritiska
jedinice (vidite "PS High" na nazivnoj plo¢i jedinice), moze biti
potrebna veca debljina cevi.

MozZe biti potrebna upotreba reduktora na bazi unutrasnje jedinice.
Pogledajte "5.2.1 Povezivanje spoljaSnje i unutrasnje jedinice
pomocu reduktora” [» 19] za viSe podataka.

5.2 Povezivanje cevovoda za
rashladno sredstvo

OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/SURENJA

Uputstvo za instaliranje
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5 Instalacija cevovoda

A OPREZ

= Nemojte lemiti ili zavarivati na mestu kod jedinica sa
punjenjenjem rashladnog sredstva R32 tokom
isporuke.

= Tokom instalacije rashladnog sistema, spajanje delova
sa najmanje jednim napunjenim delom bi¢e obavljeno
uzimajuci u obzir sledece zahteve:

= u prostorijama gde ima ljudi nisu dozvoljeni privremeni
spojevi za rashladno sredstvo R32, osim spojeva
napravljenih  na lokaciji direktnim  spajanjem
unutrasnje jedinice za cevovod. Spojevi napravljeni na
lokaciji direktnim spajanjem cevovoda za unutrasnje
jedinice treba da budu privremenog tipa.

A OPREZ

NE povezujte ugradene ogranke cevi i spoljasnju jedinicu
kada izvodite radove na cevima bez povezivanja
unutradnje jedinice kako biste kasnije povezali drugu
unutrasnju jedinicu.

A UPOZORENJE

= Koristite samo R32 kao rashladno sredstvo. Druge
supstance mogu da izazovu eksplozije i nesrece.

= R32 sadrzi fluorovane gasove sa efektom staklene
baste. Njegov potencijal globalnog zagrevanja (GWP)
je 675. NE ispustajte te gasove u atmosferu.

= Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVEK nosite
zastitne rukavice i bezbednosne naocare.

5.21 Povezivanje spoljasnje i unutrasnje
jedinice pomoc¢u reduktora

Klasa ukupnog kapaciteta unutrasnjih jedinica koja se moze
prikljuciti na ovu spoljasnju jedinicu:

Tip reduktora Veza

1 \ @12,7 mm — @9,5 mm
()

&

éi%

A

\&),

E‘E

@12,7 mm — @9,5 mm

Primer za vezu:
= Povezivanje cevi @9,5 mm za konekcioni port cevi za gas
@12,7 mm

b c d e

a _|_
h K PN
“) |/ J)J N O

Konekcioni port spoljasnje jedinice
Reduktor tip 1

Reduktor tip 2

Konusna navrtka za @12,7 mm
Cevi izmedu jedinica

®©Q0TQ

Premazite rashladnim uljem priklju¢ak sa navojem spoljasnje
jedinice gde se stavlja konusna navrtka.

@ OBAVESTENJE

Koristite odgovarajuéi klju¢ kako bi se izbeglo ostecenje
navoja prikljucka usled prevelikog pritezanja konusne
navrtke. Pripazite da NE pritegnete previse navrtku, ili

Spoljasnja jedinica Klasa ukupnog kapaciteta mogu biti oSte¢ene manje cevi (oko 2/3-1x normalni obrtni
unutrasnje jedinice moment).

2MXM40, 2AMXM40, 2AMXF40, |<6,0 kW
2MXF40 5.2.2 Da biste povezali cev za rashladno
2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, |<8,5 kW sredstvo na spoljasnju jedinicu
2MXFS0 = Duzina cevi. Neka cev na terenu bude Sto kraca.
Port Klasa Reduktor = Zastita cevi. Zastitite cevi od fizickih ostecenja.
2MXM40, 2AMXM40 UPOZORENJE
A 15, 20, 25, 35 — A o

Bezbedno povezite cev za rashladno sredstvo pre
B 15, 20, 25, 35 — uklju€ivanja kompresora. Ako cev za rashladno sredstvo
2AMXF40 NIJE povezana a zaustavni ventil je otvoren kada
A 25, 35 _ kompresor radi, bice usisan vazduh. To ce izazvati
B 25 35 nenormalan pritisak u kolu rashladnog sredstva, $to moze

’ — dovesti do oste¢enja opreme ili Gak povrede.
2MXF40 . .
A 20, 25. 3 1 PovezZite vezu za te¢no rashladno sredstvo unutradnje jedinice
25,35 — sa zaustavnim ventilom za te€nost spoljasnje jedinice.
B 20, 25, 35 —
2MXM50, 2AMXM50 / l ' I
A 15, 20, 25, 35, 42 | — a :
B 15, 20, 25, 35 142 b
42,50 — a ° —c
2AMXF50
A 25, 35 — b
B 25,35 1+2
2MXF50
a Zaustavni ventil za tenost
A 20, 25, 35 — b  Zaustavni ventil za gas
B 20, 25, 35 1+2 ¢ Servisni port
@ Koristite opcioni pribor.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN Uputstvo za instaliranje
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6 Punjenje rashladnog sredstva

2 Povezite vezu za gasovito rashladno sredstvo unutradnje
jedinice sa zaustavnim ventilom za gas spoljasnje jedinice.

@ OBAVESTENJE

Preporucuje se da cev za rashladno sredstvo izmedu
unutrasnje i spoljadnje jedinice bude instalirana u zastitnoj
cevi, ili da se cev za rashladno sredstvo obmota zavr§nom
trakom.

5.3 Provera cevi za rashladno
sredstvo

5.31 Da biste proverili curenje

@ OBAVESTENJE

NEMOJTE prekoraciti maksimalni radni pritisak jedinice
(pogledajte "PS High" na nominalnoj ploci jedinice).

@ OBAVESTENJE

Obezbedite da se koristi preporuceni rastvor za test na
mehuri¢e dobijen od vaseg veletrgovca. Nemojte koristiti
sapunicu, jer moze da izazove pucanje konusnih navrtki
(sapunica moze da sadrzi soli koje apsorbuju vlagu, a ona
¢e se zalediti kada se cevi ohlade), i/ili izazvati koroziju
konusnih spojeva (sapunica moze da sadrzi amonijak, koji
izaziva koroziju izmedu mesingane konusne navrtke i
bakarnog konusa).

1 Napunite sistem gasovitim azotom do pritiska na meracu od
najmanje 200 kPa (2 bar). Preporuéuje se postizanje pritiska do
3000 kPa (30 bar) da bi se uocila mala curenja.

2 Proverite curenje primenjujuéi rastvor za test na mehuri¢e na
sve veze.

3 Ispraznite sav gasoviti azot.

5.3.2 Da biste obavili vakuum susenje

@ OBAVESTENJE

Povezite vakuum pumpu sa oba servisna porta
zaustavnog ventila za gas.

1 Vakuumirajte sistem dok pritisak na meracu ne dostigne
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Ostavite tako 4-5 minuta i proverite pritisak:

Ako se pritisak... Onda...

Ne menja Nema vlage u sistemu.
Postupak je zavrsen.
Povecéava Ima vlage u sistemu. Predite

na sledeci korak.

3 Vakuumirajte sistem najmanje 2 sata do pritiska na meracu od
-0,1 MPa (-1 bar).

4 Nakon ISKLJUCIVANJA pumpe, proveravaite pritisak najmanje
1 sat.

5 Ako NE postignete cilini vakuum ili NE MOZETE da odrzite
vakuum tokom 1 sata, uradite sledece:

= Ponovo proverite curenje.
= Ponovite vakuum susenje.

@ OBAVESTENJE

Obavezno otvorite zaustavni ventil za gas nakon instalacije
cevi i vakuumiranja. Kada sistem radi sa zatvorenim
ventilom, moguce je oStecenje kompresora.

6 Punjenje rashladnog sredstva

6.1 O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove staklene baste. NE
ISPUSTAJTE gasove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrednost globalnog potencijala zagrevanja (GWP): 675

@ OBAVESTENJE

Vaze¢i zakoni o fluorisanim gasovima sa efektom
staklene baste zahtevaju da se punjenje rashladnog
sredstva u jedinici oznaci kako u tezini tako i u ekvivalentu
CO,.

Formula za izracunavanje koli¢ine ekvivalenta CO, u
tonama: GWP vrednost rashladnog sredstva x ukupno
punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Za viSe informacija se obratite svom dobavljacu.

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo
zapaljivo.

UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo
zapaljivo.

A UPOZORENJE

Aparat mora da se skladisti u prostoriji bez izvora paljenja
koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na
gas koji radi ili elektriéni grejac koji radi).

A UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti niti spaljivati delove kroz koje proti¢e
rashladno sredstvo.

= NEMOJTE Kkoristiti materije za ciS¢enje ili sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je
preporucio proizvodac.

= Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez
mirisa.

A UPOZORENJE

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo
zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako
rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dode u kontakt sa
plamenom iz plamenika, grejalice ili Sporeta, to moze
dovesti do pozara ili stvaranja Stetnog gasa.

Iskljucite sve zapaljive uredaje za grejanje, provetrite sobu,
i obratite se dobavljacu od koga ste nabavili jedinicu.

NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je
popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

A UPOZORENJE

NIKADA ne dodirujte rashladno sredstvo koje je slu€ajno
iscurelo. Mogli biste da zadobijete teske rane izazvane
promrzlinama.

6.2 Da biste utvrdili dodatnu koli¢inu
rashladnog sredstva

Ako je ukupna duzina Onda...
cevi za te€nost...
<20 m NEMOJTE puniti dodatno rashladno
sredstvo.

Uputstvo za instaliranje
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7 Elektriéna instalacija

Ako je ukupna duzina Onda...
cevi za tecnost...
>20 m R=(ukupna duzina (m) cevi za te€¢nost—
20 m)x0,020
R=dodatno punjenje (kg) (zaokruzeno na
0,1 kg)

INFORMACIJA

Duzina cevi predstavlja duzinu cevi za te¢nost u jednom
smeru.

6.3 Da biste utvrdili kompletnu
koli¢inu za ponovno punjenje

INFORMACIJA

Ako je potrebno kompletno ponovno punjenje, ukupna
koli¢ina rashladnog sredstva je: fabricko punjenje
rashladnog sredstva (videti nominalnu plo¢u jedinice) +
odredena dodatna koli¢ina.

6.4 Da biste napunili dodatno
rashladno sredstvo

A UPOZORENJE

= Koristite samo R32 kao rashladno sredstvo. Druge
supstance mogu da izazovu eksplozije i nesrece.

= R32 sadrzi fluorovane gasove sa efektom staklene
baste. Njegov potencijal globalnog zagrevanja (GWP)
je 675. NE ispustajte te gasove u atmosferu.

= Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVEK nosite
zastitne rukavice i bezbednosne naocare.

Preduslov: Pre punjenja rashladnog sredstva, uverite se da je cev
za rashladno sredstvo povezana i proverena (test curenja i vakuum
susenje).

1 Poverzite cilindar za rashladno sredstvo sa servisnim portom.
2 Napunite dodatnu koli¢inu rashladnog sredstva.

3 Otvorite zaustavni ventil za gas.

6.5 Lepljenje nalepnice o fluorinisanim
gasovima staklene baste

1 Popunite nalepnicu na sledeci nacin:

RXXX] @[ Jo——b
S — T

2]
S T
!_. O | === tCOeq—e

a Ako je sa jedinicom isporu¢ena visejezi¢na nalepnica za
fluorovane gasove sa efektom staklene baste (vidite u
priboru), odlepite deo sa odgovaraju¢im jezikom, i
zalepite ga na vrh a.

b Fabri¢ko punjenje rashladnim sredstvom: pogledajte

nazivnu plocicu uredaja

Dodatno uneta koli¢ina rashladnog sredstva

Ukupna koli¢ina rashladnog sredstva

e Koli¢ina gasova sa efektom staklene baste od ukupne
koli¢ine napunjenog rashladnog sredstva izraZzena kao
ekvivalent tona CO,.

f GWP = potencijal za globalno zagrevanje

M Contains il gl gases a

o0

@ OBAVESTENJE

Vaze¢i zakoni o fluorisanim gasovima sa efektom
staklene baSte zahtevaju da se punjenje rashladnog
sredstva u jedinici oznaci kako u tezZini tako i u ekvivalentu
CO..

Formula za izracunavanje koli¢ine ekvivalenta CO, u
tonama: GWP vrednost rashladnog sredstva x ukupno
punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Koristite GWP vrednost sa nalepnice za koli¢inu
rashladnog fluida.

2 Zalepite nalepnicu u unutrasnjost spoljnog uredaja u blizini
zaustavnog ventila za gas i te€nost.

7 Elektricna instalacija

A OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

A UPOZORENJE

Uredaj treba instalirati u skladu sa nacionalnim propisima
za oziCenja.

A UPOZORENJE
UVEK koristite viSezilni kabl za napajanje.

UPOZORENJE

Koristite svepolni automatski prekida¢ sa najmanje 3 mm
zazora izmedu kontaktnih tacaka, $to obezbeduje potpuno
isklju€ivanje pod prenaponom kategorije IlI.

UPOZORENJE

Ako je napojni kabl oste¢en, on MORA da bude zamenjen
od strane proizvodaca, njegovog zastupnika ili sli€no
kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

NEMOJTE povezivati elektricno napajanje na unutrasnju
jedinicu. To moze dovesti do strujnog udara ili pozara.

UPOZORENJE

= NEMOJTE ugradivati lokalno nabavljene elektricne
delove u proizvod.

A
A
A\ upozoRenuE
A

= NEMOJTE izvoditi elektricno napajanje za odvodnu
pumpu, itd. sa terminalnog bloka. To moze dovesti do
strujnog udara ili pozara.

UPOZORENJE

Drzite konekcione zice dalje od bakarnih cevi bez toplotne
izolacije, je su takve cevi vrele.

>

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

Svi elektriéni delovi (ukljuujuéi termistore) napajaju se
elektricnom energijom. NE dodirujte ih golim rukama.

>

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

Iskljucite elektricno napajanje na viSe od 10 minuta, i
izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili
elektri¢cnih komponenata pre servisiranja. Napon MORA
biti manji od 50 V DC da biste mogli da dodirnete
elektricne komponente. Mesta gde se nalaze krajevi
potrazite na dijagramu oziCenja.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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8 Dovrsavanje instalacije spoljasnje jedinice

HHEH

oc. Ac

[0]

iy

g fe

Diodni most DB1

Zica termistora S90

LED A

Zica releja za toplotno preoptereéenje S40

S20 (beli) soba A Kalem elektronskog ekspanzionog
ventila

S21 (crveni) soba B kalem elektronskog ekspanzionog
ventila

S80 (beli) Zica konektora 4-smernog ventila

S70 zica motora ventilatora

S99 zakljuavanje grejanja

S91 — (crveni) Zica termistora za te¢nost

S92 — (beli) Zica termistora za gas

Multimetar (opseg napona jednosmerne struje)

- ®Q0TQ

_ K- - TJQ

71 Specifikacije standardnih
komponenti ozi¢enja

Komponenta

Napojni kabl Napon 220~240 V
Faza 1~
Frekvencija 50 Hz
Tip zice 3-Zilni kabl 2,5 mm?

HO5RN-F (60245 IEC 57)
HO7RN-F (60245 IEC 66)

3-Zilni kabl 4,0 mm?
HO7RN-F (60245 IEC 66)

Kabl za medusobno povezivanje
(unutra<>spolja)

4-Zilni kabl 1,5 mm? ili
2,5 mm? i primenljiv za
220~240V

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Preporu€eni automatski prekidac

16 A

Uredaj diferencijalne struje

MORA da odgovara
vazec¢im zakonima

7.2 Da biste povezali elektricno
ozi€enje sa spoljasnjom jedinicom

1 Uklonite poklopac kutije sa prekidacima (2 zavrtnja).

A
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2 Povezite Zice izmedu unutradnje i spoljasnje jedinice tako da
brojevi terminala odgovaraju. Obavezno uskladite simbole za
cevi i zice.

3 Obavezno povezite pravilno ozi¢enje za pravilnu sobu (A za A,
B za B).

Terminal za sobu (A, B)
Automatski prekidac

Automatski prekida¢ za uzemljenje
Zica napojnog kabla

Konekciona Zica za sobu (A, B)
Drzac zice

-0 20 T

4 Bezbedno pritegnite terminalne zavrtnje pomocu krstastog
odvijaca.

[3,]

Proverite da li su se zice izvukle lagano ih povlace¢i.

6 Dobro udvrstite drzaC Zice kao biste izbegli spoljasnje
opterecenje na krajevima Zice.

~

Provucite oZi¢enje kroz isek na dnu zastitne ploce.

o

Proverite da elektri¢na instalacija ne dodiruje cevi za gas.

f‘ D O®0 @ ‘N
F[@[@[@

2®®
@)@

®|®

Sy =

A B

citieitienaiel 12| 0|
NDRDPND

Q1 2301239

9 Ponovo namestite poklopac kutije sa prekidacima i servisni
poklopac.

8 Dovrsavanje instalacije
spoljasnje jedinice

8.1 Da biste dovrsili instalaciju
spoljasnje jedinice

A OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE
= Vodite racuna da sistem bude dobro uzemljen.
= Iskljucite elektricno napajanje pre servisa.

= Instalirajte ~ poklopac = komutatorske kutije pre
uklju€ivanja elektricnog napajanja.

1 lzolujte i ulvrstite cev za rashladno sredstvo i kablove na
slede¢i nacin:

Uputstvo za instaliranje
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9 Konfiguracija

Cev za gas

I1zolacija cevi za gas

Konekcioni kabl

Ozi¢enje na terenu (ako je primenljivo)
Cev za te€nost

Izolacija cevi za te¢nost

Zavr$na traka

Qw0 Q0TQ

2 Postavite servisni poklopac.

9 Konfiguracija

9.1 O podesavanju zabrane EKONO
rezima

Ovo podeSavanje onemogucava ulazni komandni signal sa

korisnickog interfejsa. Koristite ovo podeSavanje kada Zelite da

blokirate prijem ulaznih komandi (hladenje/grejanje) sa korisni¢kog
interfejsa unutrasnje jedinice.

9.1.1 O ukljuéivanju podesavanja zabrane
EKONO rezima
Preduslov: Glavno elektricno napajanje MORA biti isklju¢eno.
1 Uklonite gornju plo¢u spoljasnje jedinice (2 bo¢na zavrtnja)

2 Uklonite poklopac komutatorske kutije gurnuvsi ga. Pazite da
ne iskrivite kuku komutatorske kutije.

3 Isecite kratkospojnik (J23).

Gornja plo¢a

Poklopac komutatorske kutije
Komutatorska kutija
Stampana plo¢a
Kratkospojnici Stampane ploce

®OQ0TQ

4 Ponovo instalirajte poklopac komutatorske kutije i gornju plocu
obrnutim redosledom i ukljucite elektricno napajanje.

9.2 O noénom tihom rezimu

Funkcija no¢nog tihog rezima cini da spoljasSnja jedinica radi tiSe
tokom no¢i. Time se smanjuje kapacitet hladenja jedinice. Objasnite
klijentu no¢ni tihi rezim, i utvrdite da li klijent Zeli da koristi ovaj
rezim.

9.21 Da biste ukljucili no¢ni tihi rezim

Preduslov: Glavno elektricno napajanje MORA biti isklju¢eno.

1 Uklonite gornju plo€u i poklopac komutatorske kutije spoljadnje
jedinice (vidite "9.1.1 O ukljuCivanju podeSavanja zabrane
EKONO rezima" [» 23])

2 Isecite kratkospojnik J6.

Clle]¢] &
HRE
0@0@0@0@@

©YYYWY Y

3 Ponovo instalirajte gornju plo€u i poklopac komutatorske kutije.

OPREZ

Kada ponovo instalirate poklopac komutatorske kutije,
pazite da ne pritisnete Zicu motora ventilatora.

9.3 O rezimu zakljuc¢avanja grejanja

Rezim zaklju€avanja grejanja ograniCava rad jedinice samo na
operaciju grejanja.

9.3.1 Da biste ukljucili rezim zaklju€avanja
grejanja
1 Uklonite gornju plo€u (2 zavrtnja) i prednju plocu (8 zavrtnjeva).

2 Da biste podesili rezim zaklju¢avanja grejanja, uklonite konektor
S99.

3 Da biste resetovali rezim toplotne pumpe (hladenje/grejanje),
ponovo prikljucite konektor.

| |-
a Prednja ploca
b  Gornja plo¢a

c Konektor S99

Rezim Konektor S99
Toplotna pumpa (hladenje/ Povezana
grejanje)

Samo grejanje Iskop€ana

4 Ponovo instalirajte gornju plo€u i prednju plocu.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 split serija
3P600450-2D — 2020.08

DAIKIN

Uputstvo za instaliranje

23



10 Pustanje u rad

INFORMACIJA

Prinudni rad je takode dostupan u rezimu grejanja.

9.4 O funkciji stanja pripravnosti za
ustedu elektricne energije

Funkcija stanja pripravnosti za ustedu elektricne energije:

» ISKLJUCUJE elektrino napajanje spoljasnje jedinice i

» UKLJUCUJE stanje pripravnosti za ustedu elektriéne energije na
unutrasnjoj jedinici.

Funkcija stanja pripravnosti za uStedu elektricne energije radi sa

sledec¢im jedinicama:

FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF

Ako se koristi druga unutradnja jedinica, konektor za stanje
pripravnosti za uStedu elektricne energije mora biti prikop&an.

Funkcija stanja pripravnosti za uStedu elekiricne energije se
iskljuCuje pre isporuke.

9.4.1 Da biste ukljuéili funkciju stanja
pripravnosti za ustedu elektri¢ne energije
Preduslov: Glavno elektricno napajanje MORA biti isklju¢eno.
1 Uklonite servisni poklopac.

2 IskljuCite selektivni konektor za stanje pripravnosti za ustedu
elektricne energije.

3 Ukljucite glavno elektricno napajanje.

10 Pustanje u rad

@ OBAVESTENJE

NIKAD ne pustajte da jedinica radi bez termistora ifili
senzora/prekidaca za pritisak. BEZ TOGA, moze da dode
do pregorevanja kompresora.

10.1 Spisak za proveru pre pustanja u
rad
Nakon instalacije uredaja, prvo proverite stavke navedene u

nastavku. Kada se obave sve dole navedene provere, jedinica mora
da se zatvori. Pokrenite jedinicu posle zatvaranja.

O NEMA oste¢enih komponenata ili pritisnutih cevi u
unutradnjosti unutrasnje i spoljasnje jedinice.

(] NEMA curenja rashladnog sredstva.

(] Cevi za rashladno sredstvo (gas i te¢nost) su toplotno
izolovane.

] Instalirana je ta¢na veliina cevi, i cevi su pravilno
izolovane.

] Zaustavni ventili (za gas i te€nost) na spoljasnjoj jedinici
potpuno su otvoreni.
Odvod

L]
Proverite da li se odvodenje odvija glatko.
Moguce posledice: Kondenzovana voda moze da kaplje.

] Unutrasnja jedinica prima signale od korisni¢kog
interfejsa.

(] Zice prema specifikaciji su kori$¢ene za konekcioni kabl.

] Osiguraci, automatski prekidadci, ili drugi lokalni zastitni
uredaji su instalirani prema ovom dokumentu, i NISU
premosceni.

(] Proverite da li su oznake (soba A~E) na Zicama i cevima
usaglasene za svaku unutrasnju jedinicu.

] Proverite da li je podeSavanje prioritetne sobe zadato za 2
ili viSe soba. Imajte u vidu da DHW generator za Multi ili
hibrid za Multi nece biti izabran kao prioritetna soba.

10.2 Spisak za proveru tokom pustanja
u rad

] Izvodenje provere ozi¢enja.

Obaviti odzraéivanje.

[l

Obaviti probni ciklus.
D p

10.3 Probni rad i testiranje

] Pre pocetka testiranja, izmerite napon na primarnoj strani
sigurnosnog prekidaca.

] Cevovod i ozi¢enje su odgovarajuci.

] Zaustavni ventili (za gas i te¢nost) na spoljasnjoj jedinici
potpuno su otvoreni.

] Unutrasnja jedinica je pravilno montirana.

Spoljasnja jedinica je pravilno montirana.

Sistem je pravilno uzemljen i prikljuci za uzemljenje su
pritegnuti.

identifikacionoj etiketi ove jedinice.

NEMA labavih veza ili oSte¢enih elektrinih komponenata

L]

L]

(] Napon elektriénog napajanja odgovara naponu na
L u kutiji za prekidace.

Inicijalizacija Multi sistema mozZe da potraje nekoliko minuta, u
zavisnosti od broja unutra$njih jedinica i upotrebljenih opcija.

10.3.1

Preduslov: Elekiricno napajanje MORA biti u opsegu navedenom
specifikacijom.

Da biste obavili probni ciklus

Preduslov: Operacija probnog ciklusa moZe biti obavljena u rezimu
hladenja ili grejanja.
Preduslov: Probni ciklus mora biti obavljen u skladu sa priru¢nikom
za rad unutrasnje jedinice, kako bi se obezbedilo da sve funkcije i
delovi pravilno rade.

1 U reZimu hladenja, izaberite najnizu temperaturu koja moze da
se programira. U rezimu grejanja, izaberite najviSu temperaturu
koja moze da se programira.

2 Izmerite temperaturu na ulazu i izlazu unutradnje jedinice posle
rada jedinice od oko 20 minuta. Razlika treba da bude viSe od
8°C (hladenje) ili 15°C (grejanje).
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11 Odlaganje

3 Prvo proverite rad svake jedinice pojedinacno, a zatim proverite Simbol |Znadéenje Simbol |Znaéenje
istovremeno rad svih unutrasnjih jedinica. Proverite ™ :
funkcionisanje grejanja i hladen] Uredaj
unkcionisanje grejanja i hladenja. _)/ diferencijalne
4 Kada je probni ciklus zavrSen, podesite temperaturu na struje
normalnu vrednost. Kod rezima hladenja: 26~28°C, kod rezima
grejanja: 20~24°C. Simbol |Boja Simbol Boja
INFORMACIJA BLK Crna ORG Narandzasta
o . e BLU Plava PNK Ruzicasta
= Probni ciklus moZe po potrebi biti iskljucen. —
. BRN Smeda PRP, PPL Ljubi¢asta
= Posto je.j.e?inica. ISKLUUCENA, ne moze se ponovo GRN Zelona RED Crvena
pokrenuti jo§ 3 minuta.
- . s . GRY Siva WHT Bela
= Tokom operacije hladenja, moguca je pojava mraza na =
zaustavnom ventilu za gas ili drugim delovima. To je YLW Zuta
normalno. . —
Simbol Znacenje
INFORMACIJA A*P Stampana ploga
= Cak i ako je jedinica ISKLJUCENA, ona trosi struju. BS* Dugme ukljuci/iskljuci (ON/OFF),
. L radni prekida¢
» Kada se nakon kvara ponovo uspostavi napajanje, —
nastavice se rad prema prethodno zadatomi rezimu. BZ, H"O Zujalica
(o Kondenzator

11 Odlaganje

@ OBAVESTENJE
» 4

NE pokuSavajte sami da demontirate sistem: demontaza
sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova
MORA da bude izvedena u skladu sa primenljivim
zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u
specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne
upotrebe, reciklaze i obnavljanja.

12 Tehnicki podaci

= Deo najnovijih tehnickih podataka mozete naci na regionalnoj veb
strani Daikin (dostupna za javnost).

= Kompletne najnovije tehnicke podatke mozete naci na ekstranetu
Daikin Business Portal (potrebna je provera identiteta).

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Veza, konektor

pogledajte na Stampanoj plo¢i u
vasoj jedinici)

D*, V*D Dioda

DB* Diodni most
Ds* DIP prekida¢
E*H Greja¢

FU*, F*U, (karakteristike Osigurac

FG*

Konektor (uzemljenje rama)

H*

Am

H*P, LED*, V*L

Indikatorska lampica, svetleca
dioda

HAP

Svetleca dioda (servisni monitor
zelen)

HIGH VOLTAGE

Visoki napon

IES Senzor Inteligentno oko
12.1 Dijagram ozi¢enja IPM* Inteligentni energetski modul
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetni relej
12.1.1 Legenda za objedinjeni dijagram ozi€enja L Uzivo
Primenjene delove i brojeve potraZite na §emi oZi¢enja na jedinici. L Kalem
Delovi se obelezavaju arapskim brojevima po rastu¢em redosledu za L*R Reaktor
svaki deo, i predstavljeni su u donjem pregledu simbolom "*" u Sifri " .
dela M Koraéni motor
: < = M*C Kompresorski motor
Simbol |Znacenje Simbol (Znacenje -
- — — M*F Motor ventilatora
/ __|Automatski D Zastita uzemljenja -
‘b prekida& M*P Motor odvodne pumpe
/_ M*S Motor za njihanje
= MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetni relej
- Veza Zastita uzemljenja N Neutralno
(zavrtanj) n=*, N=* Broj prolaza kroz feritno jezgro
mo-= =3[} Konektor ® Ispravlja¢ PAM Impulsna amplitudna modulacija
L Uzemljenje - Konektor releja pcB* Stampana ploca
W W-:-|Ozicenje na @ Konektor kratkog spoja PM Energetski modul
terenu PS Prekidacki izvor napajanja
—+— Osigurag - Terminal PTC* PTC termistor
_@_ Unutrasnja T Terminalna traka Q* Bipolarni tranzistor sa izolovanim
INDOOR jedinica gejtom (IGBT)
L) |Spoliasnja o e Klema za Zice Q'c Automatski prekidad
OUTDOOR jedinica
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12 Tehnicki podaci

Simbol Znacenje Simbol Znacenje
Q*DI, KLM Automatski prekida¢ za TR Transformator

uzemljenje TC, TRC Predajnik
Q'L Zastita od preopterecenja V* R*V Varistor
QM Termo prekidac V*R Diodni most, bipolarni tranzistor
Q*R Uredaj diferencijalne struje sa izolovanim gejtom (IGBT)
R* Otpornik strujni modul
R*T Termistor WRC Bezi¢ni daljinski upravljac¢
RC Prijemnik X Terminal
s*C Graniéni prekidac X*M :)'Ierlininalna traka (terminalni

o
S*L Plivaju¢i prekida¢ )
- - Y*E Kalem elektronskog

S*NG Detektor curenja rashladnog ekspanzionog ventila

sredstva -

— - Y*R, Y*S Kalem reversnog solenoidnog
S*NPH Senzor pritiska (visokog) ventila
S*NPL Senzor pritiska (niskog) 7*C Feritno jezgro
S*PH, HPS* Prekidac pritiska (visokog) ZF. Z*F Filter za buku
S*PL Prekidac pritiska (niskog)
ST Termostat . = v .
12.2 Dijagram cevovoda: Spoljasnja
S*RH Senzor vlaznosti . ..
——— jedinica

S*W, SW* Radni prekida¢
SA* F1S Odvodnik prenapona Kategorija komponente prema PED direktivi:
SR*, WLU Prijemnik signala = Prekidaci za visoki pritisak: kategorija IV
SS* Selektorski prekida¢ = Kompresor: kategorija Il
SHEET METAL Plogica za fiksiranje terminalne = Ostali delovi: vidite PED ¢&lan 4, paragraf 3

trake

2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, 2MXF50

9.5CuT

g 7.9CuT

7.9CuT

T e.4CuT < — — ,j:i@‘*gﬁ)
i k

(¢
(¢

9.5CuT

Hs

b [HPst

ooo0oTo 0>

//C\K 9.5CuT ii -— 9 ¢
)

9.5CuT

9.5CuT

Soba B

4-smerni ventil UKLJUCEN: grejanje

Prekidac¢ za visoki pritisak sa automatskim resetovanjem
Prigusnica

Termistor potisne cevi

Kompresor

m 1 H B
6.4CuT 1 e4cuT > 777‘[;1@@@

Akumulator

Grana cevi

Termistor (gas)

Zaustavni ventil za gas
Cev na terenu (gas)

Cev na terenu (te¢nost)
Zaustavni ventil za te€nost

_ K- TQ -
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12 Tehnicki podaci

Termistor (te€nost)

Filter

Ventil sa motornim pogonom

Prigusnica

Termistor za temperaturu spoljnog vazduha
Izmenjiva¢ toplote

Motor ventilatora

Protok rashladnog sredstva: hladenje
Protok rashladnog sredstva: grejanje

'*3-..9'50:3
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