
R32 Split Series
INSTALLATIONSVEJLEDNING
DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

MODELLER
FTXJ20MV1BW FTXJ20MV1BS
FTXJ25MV1BW FTXJ25MV1BS
FTXJ35MV1BW FTXJ35MV1BS
FTXJ50MV1BW FTXJ50MV1BS
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Sikkerhedsforanstaltninger

• Forholdsreglerne i denne manual markeres med ADVARSEL og PAS PÅ. Begge indeholder vigtige oplysninger 
vedrørende sikkerhed. Sørg for at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger aldeles bestemt. 

• Betydning af ADVARSEL- og PAS PÅ-meddelelser 

ADVARSEL....... Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan det medføre personskade eller dødsfald. 

PAS PÅ ............. Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det medføre materielle skader eller 
personskade, hvilket kan være alvorligt afhængigt af omstændighederne. 

• Sikkerhedsmærkerne, som er vist i denne vejledning, har følgende betydninger: 

• Efter endt installation, skal du udføre prøvedrift for at tjekke for fejl og forklare kunden, hvordan man betjener 
og passer klimaanlægget ved hjælp af betjeningsvejledningen.

• Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. 

Sørg for at følge instruktionerne. Sørg for at etablere en jordforbindelse. Forsøg aldrig. 

ADVARSEL
• Bed din forhandler eller kvalificeret personale om at udføre installationen. 

Forsøg ikke på selv at montere klimaanlægget. Ukorrekt installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand. 

• Installer klimaanlægget i overensstemmelse med instruktionerne i denne installationsvejledning. 
Ukorrekt installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand. 

• Sørg for kun at bruge det specificerede tilbehør og dele til installationen. 
Undladelse af at bruge specificerede dele kan resultere i nedfald af enheden, vandlækage, elektrisk stød eller brand. 

• Installer klimaanlægget på et underlag, der er stærkt nok til at bære enhedens vægt. 
Et fundament, der ikke er stærkt nok, kan medføre, at udstyret falder ned og forvolder skade. 

• Elarbejde skal udføres i overensstemmelse med relevante lokale og nationale bestemmelser og instruktionerne 
i denne installationsvejledning. Sørg for udelukkende at bruge en særskilt strømkreds. 
Utilstrækkelig kapacitet i strømkredsen eller forkert udførelse kan resultere i elektrisk stød eller brand. 

• Brug et kabel af passende længde. 
Brug ikke sammentapede ledninger eller en forlængerledning, da det kan medføre overophedning, elektrisk stød eller brand. 

• Sørg for, at al ledningsføring er sikker, at der anvendes specificerede ledninger, og at stikforbindelserne ikke 
udsættes for fysisk belastning. 
Forkert tilslutning eller sikring af ledningerne kan resultere i unormal varmeudvikling eller brand. 

• Ved ledningsføring til strømforsyningen og tilslutning af ledningerne mellem indendørs- og udendørsenhederne 
skal ledningerne placeres, så styreboksens låg kan lukkes forsvarligt. 
Hvis styreboksen sidder forkert, kan det medføre elektrisk stød, brand eller overophedning af terminalerne. 

• Hvis strømforsyningskablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre 
kvalificeredepersoner for at undgå en ulykke.

• Ved udslip af kølemiddelgas under installation skal området straks udluftes. 
Der kan dannes giftige gasser, hvis kølemidlet kommer i kontakt med ild. 

• Tjek for lækage af kølemiddelgas efter endt installation. 
Der kan dannes giftige gasser, hvis kølemiddelgassen trænger ud i rummet og kommer i kontakt med en varmekilde, for eksempel en varmeblæser, 
et komfur eller en ovn. 

• Ved installation eller flytning af klimaanlægget skal du sørge for at udlufte kølemiddelkredsløbet for at sikre, at det 
er fri for luft og kun anvende det specificerede kølemiddel (R32). 
Luft eller andre fremmedlegemer i kølemiddelkredsen giver unormale trykstigninger, som kan resultere i beskadigelse af udstyr samt personskade. 

• Under installationen skal kølerørene fastgøres forsvarligt, før kompressoren sættes i gang. 
Hvis kølemiddelrørene ikke er fastgjort, og stopventilen er åben, når kompressoren kører, suges der luft ind, så der opstår et unormalt tryk 
i kølekredsen, som kan resultere i beskadigelse af udstyr samt personskade. 

• Ved nedlukning af pumpen skal kompressoren stoppes, før kølerørene fjernes. 
Hvis kompressoren stadig kører, og stopventilen er åben under nedlukning af pumpen, vil der blive suget luft ind, når kølerørene fjernes, hvilket 
igen vil forårsage unormalt tryk i kølekredsen, hvilket vil føre til brud og måske personskade. 

• Sørg for at jordforbinde klimaanlægget.
Du må ikke forbinde enheden til jord ved en hjælpepumpe, lynafleder eller telefonjordledning. Ukorrekt jording kan medføre 
elektrisk stød. 

• Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder. 
Hvis du ikke monterer en fejlstrømsafbryder, kan der opstå elektrisk stød eller brand. 

Læs forholdsreglerne i denne vejledning 
grundigt, før du betjener enheden. Dette udstyr er påfyldt R32.
■Dansk 1



Sikkerhedsforanstaltninger

N002

Tilbehør  – 

Valg af installationssted
Før installationsstedet vælges, skal brugerens godkendelse indhentes.

1. Indendørsenhed
Den indendørsenhed skal placeres et sted, hvor:

1) restriktionerne i forbindelse med installation, som er specificeret i installationstegningerne for indendørsenheden, er opfyldt,
2) både luftindtag og luftudtag har fri bane,
3) enheden rammes ikke af direkte sollys,
4) enheden er væk fra varmekilder eller damp,
5) der ikke forekommer maskinoliedampe (kan forkorte indendørsenhedens levetid),
6) kølig (varm) luft cirkulerer rundt i hele rummet,
7) enheden er væk fra lysstofrør med elektronisk tænding (invertertype eller hurtig opstart), da de kan begrænse

fjernbetjeningens rækkevidde,
8) enheden er mindst 1 m væk fra alle tv'er og radioer (enheden kan skabe interferens med billede eller lyd),
9) installer i den anbefalede højde (1,8 m),

10) der er ikke vaskemaskine eller tørretumbler i nærheden,
11) apparatet skal opbevares på en måde, der forhindrer, at der opstår mekaniske skader.

2. Trådløs fjernbetjening
Tænd for alle lysstofrør i rummet, hvis der er nogen, og find det sted, hvor fjernbetjeningens signaler modtages korrekt af
indendørsenheden (inden for 6 m).

PAS PÅ
• Du må ikke montere klimaanlægget på steder, hvor der er fare for brandfarlige gasudslip.

I tilfælde af gasudslip kan ophobningen af gas nær klimaanlægget forårsage udbrud af brand.

• Kun kvalificeret personale må håndtere, fylde, udlufte og bortskaffe kølemidlet.
• Følg instruktionerne i denne installationsvejledning, mens du installerer afløbsrør for at sikre effektivt afløb,

og isoler rørene for at forhindre kondensdannelse.
Forkert monteret drænrør kan resultere i indvendig vandlækage og materielle skader.

• Spænd brystmøtrikken med den angivne metode, for eksempel med en momentnøgle.
Hvis brystmøtrikken er spændt for hårdt, kan den gå i stykker efter længere tids brug og forårsage lækage af kølemiddel.

• Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri,
på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

• Lydtrykniveauet er under 70 dB (A).

Monteringsplade 

1

Deodoriseringsfilter af titanium-

apatit
1

Trådløs 

fjernbetjening  

1Sølvpartikelfilter (Ag-ion filter)

1

Holder til 

fjernbetjening 

1

Tørbatteri AAA. LR03 (alkaline) 

2

Fastgørelsesskrue til 

indendørsenhed (M4 × 12L) 

2

Skruedæksel 

2

Betjenings-

vejledning 

1

Installations-

vejledning 

1

Indendørsenhed A J

A B C

D E F

G H J
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Installationstegninger for 

indendørsenhed 

INTELLIGENT EYE-sensor
PAS PÅ
• Undgå at støde til eller trykke hårdt på INTELLIGENT EYE-sensoren. Det kan føre til skader og funktionsfejl.

• Lad være med at anbringe store genstande i nærheden af sensoren. Sørg også for, at opvarmningsenheder og luftbefugtere
er uden for sensorens registreringsområde.

� Sådan påsættes indendørsenheden
Hægt bundrammens kroge
på monteringspladen. Fjern
frontgitteret, hvis det er svært
at hægte krogene.

Frontgitter

Klemme

Bundramme

Før du skruer
fjernbetjeningsholderen
på væggen,
skal du kontrollere,
at styresignalerne
modtages korrekt
af indendørsenheden.

Servicedæksel
Servicedækslet kan aftages.
� Åbningsmetode

1) Fjern servicedækslets skruer.
2) Træk servicedækslet diagonalt

ned i pilens retning.
3) Træk ned.

Isolationsrøret skal
omvikles med
afslutningstapen
fra bund til top.

Afskær varmeisoleringsrør
til en passende længde,
og omvikl det med tape,
mens du sørger for,
at der ikke er mellemrum
tilbage ved isoleringsrørets
afskæringslinje.

Tætn rørhullet med
spartelmasse.

30 mm eller
mere fra loftet

Øvre frontpanel

50 mm eller
mere fra vægge
(på begge sider)

Filterramme

TapKrog

Luftfilter

Luftfiltre

B   ■ Deodoriseringsfilter af titanium-apatit 

■ Sølvpartikelfilter (Ag-ion filter)  C Trådløs fjernbetjening

D Holder
til fjernbetjening

* Når du afmonterer frontgitteret, så se 
"Sådan fjernes og installeres frontgitteret"
på side 4.

A Monterings-
plade

500 mm
eller derover

Sørg for, at der ikke er forhindringer inden 
for 500 mm under signalmodtageren.
Sådanne forhindringer kan have en negativ 
indflydelse på modtagerens evne til at 
modtage, og modtageafstanden kan blive 
kortere.

Nedre frontpanel

INTELLIGENT EYE-sensor

SkruedækselG

Monteringspladen skal
monteres på en væg,
der kan bære vægten
af indendørsenheden.

A Monteringsplade

Fastgørelsesskruer til 
fjernbetjeningsholderen 
(medfølger ikke: M3 × 20L)

Skruer 
(medfølger ikke: M4 × 25L) Skruer (M4 × 16L)
■Dansk 3



Installationstips
1. Sådan fjernes og installeres det øvre frontpanel

2. Sådan fjernes og installeres frontgitteret
• Metode til fjernelse 

1) Fjern det øvre frontpanel og luftfiltrene.

2) Fjern servicedækslet. (Se åbningsmetode på side 3.)

3) Afbryd ledningsnettet fra wireklemmen, og fjern ledningsnettet fra 
stikkene.

4) Skub det nedre frontpanel op, indtil det stopper.

5) Afmonter klappen (stor).

6) Åbn de 2 skruedæksler, og fjern 4 skruer fra frontgitteret.
(Skruedækslerne er ikke monteret fra fabrikken.) 

■

■

"click" "click"

"click"

4)

5)

6)

7)

Metode til fjernelse
1) Åbn det øvre frontpanel.
2) Skub låsene på bagsiden af frontpanelet opad for at frigive låsene (venstre og højre side).
3) Fjern panelakslerne på begge sider af akselhullerne, og afmonter det øvre frontpanel.

Det øvre frontpanel åbnes ikke 
mere end som vist i figuren. Lad 
være med at åbne det mere med 
magt.

Installationsmetode
1) Skub låsene på bagsiden af frontpanelet opad for at frigive låsene (venstre og 

højre side).
2) Sæt panelakslerne på begge sider af det øvre frontpanel ind i akselhullerne.
3) Skub frontpanelets låse på hver side nedad for at låse dem.
4) Luk det øvre panel.
5) Skub IKKE på frontpanelet for at lukke det.
6) Slå enheden TIL med fjernbetjeningen. Vent, indtil panelerne er helt åbne. 

Slå derefter enheden FRA igen med fjernbetjeningen.
7) Når frontpanelerne er lukket helt, skal du forsigtigt skubbe på det øvre frontpanel, 

så det kroges på plads.

Aksel til frontpanel

3-2) Træk

3-1) Skub
2) Skub

Lås til frontpanel

Bagside af det øvre frontpanel

Bagside af det øvre frontpanel

Akselhul

TIL/FRA

Ledningsklemme

Stik

Ledningsnet

Klap (stor) Klap (lille)

4 skruer• Åbningsmetode
Skruedæksel

Brug en lang flad plade,
f.eks. en lineal, og slå en klud 
om den for ikke at beskadige 
produktet.

Nedad
4 ■Dansk
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Installationstips

7) Bær beskyttelseshandsker, og før begge 
hænder ind under frontgitteret som vist i figuren. 

8) Fjern frontgitteret fra de 3 øvre kroge ved at 
skubbe oversiden af frontgitteret op og trække 
det mod dig, mens du holder på begge det, 
og afmonter til sidst frontgitteret.
• Hvis det er svært at fjerne gitteret, skal du 

indsætte en lang, flad plade* gennem 
mellemrummet i sidedækslet som vist i figuren 
og dreje pladen indad for at frigøre krogene 
(3 kroge på henholdsvis højre og venstre 
side), hvorefter du nemt kan fjerne gitteret.
* Såsom en lineal omviklet med en klud

PAS PÅ
Sørg for at bære beskyttelseshandsker.

• Installationsmetode 
1) Installer frontgitteret, og få de øvre kroge (3 steder) samt krogene i højre og venstre side (3 i hver side) til at gå i indgreb. 

2) Monter 4 skruer på frontgitteret, og luk de 2 skruedæksler.

3) Monter klappen (stor).

4) Sænk det nedre frontpanel til dets oprindelige placering.

5) Tilslut ledningsnettet til de 2 stik, og fastgør ledningsnettet med ledningsklemmen.

6) Installer luftfilteret, og monter derefter det øvre frontpanel.

3. Sådan indstilles forskellige adresser
Når der er installeret to indendørsenheder 
i et rum, kan de to trådløse fjernbetjeninger 
indstilles til forskellige adresser. 

1) Fjern det øvre frontpanel og frontgitteret. 
(4 skruer) 

2) Afbryd adressejumperen (JA) på printkortet.

3) Afbryd adressejumperen (J4) 
i fjernbetjeningen.
• Pas på ikke at afbryde jumper (J8).

4. Ved tilslutning til et 
HA-system 
(ledningsbaseret fjernbetjening, central fjernbetjening m.m.)
• Metoder til fjernelse af elektriske 

ledningsdæksler af metalplade 

1) Fjern det øvre frontpanel og frontgitteret. 
(4 skruer)

2) Fjern den elektriske ledningsboks. 
(1 skrue)

3) Fjern de 4 tapper, og afmonter det elektriske 
ledningsdæksel af metalplade (A).

4) Træk krogen ned på det elektriske 
ledningsdæksel af metalplade (B), og fjern 
en enkelt tap.

5) Fjern de 2 tapper på den øvre del, og 
afmonter det elektriske ledningsdæksel af 
metalplade (B). 

Øvre kroge

2) Træk mod dig.

1) Skub op.

Sidekroge

1
2

JA

[Indendørsenhed]

<Bund af elektrisk ledningsboks>

INTELLIGENT EYE-sensor
[Fjernbetjening]

Jumper

(J8) (J4)

ADDRESS
EXIST
CUT

ADDRESS : JA
EXIST: 1
CUT: 2

Elektrisk ledningsdæksel
af metalplade (B)

Elektrisk ledningsdæksel
af metalplade (A)

Skrue
[Fra bagsiden]

Enkelt tap

Træk ned
■Dansk 5



Installationstips
• Monteringsmetoder for tilslutningsledning 

1) Fjern det fabriksmonterede stik S21.

2) Bind ledningsnettet i et bundt som vist i figuren, så det fjernede stik ikke 
forstyrrer printkortet.

3) Sæt tilslutningskablet i S21-stikket, og træk ledningsnettet 
ud gennem den takkede del i figuren.

4) Træk ledningsnettet rundt som vist i figuren.

• Metoder til påsætning af elektriske ledningsdæksler 
af metalplade 

1) Hægt den øvre del af det elektriske ledningsdæksel af 
metalplade (B) på de 2 tapper.

2) Tryk krogen ind på bunden for at fange en enkelt tap, og 
monter det elektriske ledningsdæksel af metalplade (B).

3) Sæt stikket ind i hullet, og hægt og monter det elektriske 
ledningsdæksel af metalplade (A) på de 4 kroge. 

Føring af kølerør
, installer som beskrevet i installationsvejledningen, der følger med multi-

udendørsenheden.

1. Opkravning af rørenden 
1) Afskær rørenden med en rørskærer.

2) Fjern graterne med skærefladen vendt nedad, 
så spånerne ikke kommer ind i røret.

3) Sæt brystmøtrikken på røret.

4) Opkrav røret.

5) Kontrollér, at opkravningen er udført korrekt.

ADVARSEL
• Der må ikke bruges mineralsk olie på opkravede dele.
• Sørg for, at der ikke kan komme mineralolie ind i systemet, da det vil reducere enhedernes levetid.
• Brug aldrig rør, der har været anvendt til tidligere installationer. Brug kun dele, som blev leveret med enheden.
• Af hensyn til R32-enhedens levetid må der aldrig installeres en tørrer på den.
• Tørringsmaterialet kan blive opløst og beskadige systemet.
• Ufuldstændig opkravning kan forårsage lækage af kølemiddel.

Skrue

HA-stik (S21)

Elektrisk
ledningsdæksel
af metalplade (A)

Elektrisk ledningsdæksel
af metalplade (B)

Ved en multi-indendørsenhed

A

A

(Skær nøjagtigt
i rette vinkler.)  Fjern graterne.

Opkravning
Anbring det præcis i positionen vist nedenfor.

Gevind
0-0,5 mm

Koblingstype

Opkravningsværktøj 
til R410A eller R32

1,0-1,5 mm

(Ridgid-type)

1,5-2,0 mm

(Imperial-type)

Konventionelt opkravningsværktøj

Opkravningens
indvendige overflade
skal være fejlfri.

Rørenden skal være 
opkravet jævnt i en 
perfekt cirkel.

Kontrollér,
at brystmøtrikken
er monteret.

Kontrol
6 ■Dansk
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Føring af kølerør

2. Kølerør

PAS PÅ
• Brug brystmøtrikken, der sidder på hovedenheden. (For at undgå revner i brystmøtrikken på grund af nedbrydning med tiden.)

• For at forhindre gaslækage skal indersiden af brystmøtrikken påføres kølemiddelolie. (Brug kølemiddelolie til R32 eller R410A.)

• Brug momentnøgler ved spænding af brystmøtrikkerne for at forhindre skader på brystmøtrikker eller gaslækage.

Få begge brystmøtrikker til at flugte, og spænd brystmøtrikkerne 3 eller 4 omgange med hånden. Spænd dem derefter helt med 
momentnøglerne. 

2-1. Pas på ved rørhåndtering 
1) Beskyt rørets åbne ende mod støv og fugt.

2) Alle rørbøjninger bør udføres så skånsomt som muligt. Brug en 
rørbøjer til bøjning. 

2-2. Valg af kobber og varmeisoleringsmaterialer
Ved brug af kobberrør og fittings købt i almindelig handel, skal du være 
opmærksom på følgende: 

1) Isoleringsmateriale: Polyethylenskum
Varmeoverførselshastighed: 0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/mh°C)
Kølerørets overfladetemperatur kommer op på maks. 110°C.
Vælg varmeisoleringsmaterialer, der kan modstå denne temperatur.

2) Sørg for at isolere både gas- og væskerør og overholde nedenstående 
isoleringsdimensioner. 

3) Brug separat isolering til gasrør og rør med flydende kølemiddel.

Tilspændingsmoment for brystmøtrik

Gasside Væskeside

3/8 tomme 1/2 tomme 1/4 tomme

32,7-39,9 N•m
(330-407 kgf•cm)

49,5-60,3 N•m
(505-615 kgf•cm)

14,2-17,2 N•m
(144-175 kgf•cm)

Gasside Væskeside Varmeisolering af gasrør
Varmeisolering 

af væskerør

25/35 klasse 50 klasse
Y.D. 6,4 mm

25/35 klasse 50 klasse
I.D. 8-10 mm

Y.D. 9,5 mm Y.D. 12,7 mm I.D. 12-15 mm I.D. 14-16 mm

Mindste bøjningsradius Tykkelse 10 mm Min.

30 mm eller derover 40 mm eller derover 30 mm eller derover

 Tykkelse 0,8 mm (C1220T-O)

Undlad at påføre kølemiddelolie 
på ydersiden.

Brystmøtrik

Påfør kølemiddelolie
på indersiden
af brystmøtrikken.

Lad være med at påføre
kølemiddelolie på selve
brystmøtrikken for at undgå
tilspænding med for højt 
tilspændingsmoment.

[Påfør olie]

Momentnøgle

Rørforskruning

Brystmøtrik

Skruenøgle

[Spænd]

Væg/mur

Hvis der ikke er noget
dæksel tilgængeligt,
skal åbningen dækkes
med tape for at holde
snavs og vand ude.

Regn

Sørg for at
anbringe
et dæksel. 

Ledninger mellem enheder

Gasrør
Væskerør

Isolation af 
væskerør

Isolation af 
gasrør

Afslutningstape Afløbsslange
■Dansk 7



Installation af indendørsenhed
1. Installation af monteringspladen

Monteringspladen skal monteres på en væg, der kan bære vægten af indendørsenheden.

1) Fastgør midlertidigt monteringspladen på væggen, sørg for, at enheden er helt i vater, og afmærk borepunkterne 
på væggen.

2) Fastgør monteringspladen til væggen med skruer.

Anbefalede holdepunkter og dimensioner for monteringsplade 

2. Boring af hul i væg og montering af installationsrør i væggen
• I vægge, som indeholder metalrammer eller metalplader, skal der 

bruges installationsrør og vægindføringsstuds i gennemføringshullet 
for at forhindre varme, elektrisk stød og brand. 

• Sørg for at tætne hullerne omkring rørene med tætningsmateriale 
for at forhindre vandlækage.

1) Bor et gennemføringshul på 65 mm i væggen, så det hælder 
ned mod ydersiden.

2) Indsæt et installationsrør i hullet.

3) Sæt en vægindføringsstuds omkring installationsrøret.

4) Efter at rørføring af kølemiddelrør, ledninger og afløbsrør, 
skal rørhullet tætnes med spartelmasse.

3. Ledninger mellem enheder
1) Fjern det øvre frontpanel, og fjern derefter 

servicedækslet. 

2) Før forbindelsesledningen fra udendørsenheden 
gennem indføringshullet i væggen og derefter 
gennem indendørsenhedens bagside. Træk dem 
gennem forsiden. Bøj enderne på kabelbinderne 
opad for at lette det senere arbejde. (Hvis 
forbindelsesledningernes ender skal afisoleres først, 
skal ledningsenderne bundtes med tape.)

3) Tryk på indendørsenhedens bundramme med begge 
hænder for at sætte den på monteringspladens 
kroge. Sørg for, at ledningerne ikke griber fat i kanten 
af indendørsenheden.

(Boltstørrelse: M10)

Brug målebånd
som vist.
Anbring enden
af målebåndet ved    .

(Boltstørrelse: M10)GasrørsendeVæskerørsende

Anbring et vaterpas
på hævet tap.

Hul gennem væg Ø65

enhed: mm

Placering af 
afløbsslange

Behold det udskårne
stykke fra enheden
til rørføring her

998

357
135142

348
160 151

Ø65 Ø65

49
10

0

200124

30
3

49

50

203 234

67

Anbefalede holdepunkter
for monteringsplade (5 punkter i alt)

Inderside Yderside

Tætning 
(medfølger ikke)

Installationsrør 
(medfølger ikke)

Vægindføringsstuds
(medfølger ikke)

Installationsrør 
(medfølger ikke)

Ø65

Hæng indendørsenhedens krog her.

Når enderne af forbindelsesledningen mellem 
enhederne afisoleres, skal enderne dækkes 
af isoleringstape for at gøre det nemmere
at føre ledningen igennem.

A Monteringsplade

Ledning
mellem
enheder
8 ■Dansk
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4. Lægning af rør, slanger og ledninger 
• Den anbefalede installationsmetode er bagindført rørføring. 
• Vedrørende bundindført eller sideindført rørføring henvises til 

"5. Bund- eller sideindført rørføring" på side 10.

4-1. Bagindført rørføring til højre 
1) Fastgør afløbsslangen til undersiden af kølerørene med 

selvklæbende vinyltape.

2) Bind isoleringstape rundt om forbindelsesledning, kølerør 
og afløbsslange. 

3) Før forbindelsesledning, afløbsslange og kølemiddelrør gennem 
hullet i væggen, og anbring derefter indendørsenheden på monteringspladens 

kroge med brug af -markeringerne oven på indendørsenheden. 

4-2. Bagindført rørføring til venstre 

1) Ombyt afløbsproppen og afløbsslangen. 

2) Fastgør afløbsslangen til undersiden af kølerørene med 
selvklæbende vinyltape.

3) Sørg for at tilslutte afløbsslangen til afløbsåbningen 
i stedet for en afløbsprop.

4) Læg kølerøret langs rørbanen, der er afmærket på monteringspladen. 

5) Før afløbsslange og kølemiddelrør gennem hullet i væggen, og anbring derefter indendørsenheden 

på monteringspladens kroge med brug af -markeringerne oven på indendørsenheden. 

6) Træk i forbindelsesledningen. 

7) Tilslut rørene mellem enhederne.

8) Bind kølerør og aftapningsslange sammen 
med isoleringstape som vist i figuren til højre 
(ved føring af afløbsslangen gennem 
indendørsenhedens bagside).

Rør, venstre
bagsideside

Rør, højre
bagside

Bind kølerør og afløbsslange sammen
med selvklæbende vinyltape.

A Monteringsplade

Udskiftning på venstre side
1) Fjern fastgørelsesskruen til isolering til højre,

og fjern afløbsslangen.
2) Fjern aftapningsproppen på venstre side,

og fastgør den på højre side.
3) Indsæt afløbsslangen, og spænd med den 

medfølgende fastgørelsesskrue til isolering. 
Hvis skruen ikke spændes, kan der opstå 
vandlækager.

Sådan ombyttes afløbsproppen og afløbsslangen
Påsætningssted for afløbsslange
Afløbsslangen er på enhedens bagside.

Enhedens forside

Påsætning på højre side 
(fabriksindstilling)

Påsætning på venstre side

Afløbsslange Afløbsslange

Fastgørelsesskrue
til isolering

Fastgørelsesskrue
til isolering

Højre sideVenstre side

Sådan isættes afløbsproppen

Intet
mellemrum

Indsæt en sekskantnøgle (4 mm).

Undlad at påføre smøreolie
(kølemiddelolie) på afløbsproppen,
når du sætter den i. Påføring af smøreolie
på afløbsproppen vil nedbryde den,
så der opstår lækage fra proppen.

Afløbsslange

Bind med
selvklæbende
vinyltape.

A Monteringsplade

Udfør tætning
af dette hul med 
kit eller 
spartelmasse.

Vikl isoleringstape rundt om kølerørets 
bøjede del. 
Overlap med mindst halvdelen af tapens 
bredde for hver omgang.
■Dansk 9



Installation af indendørsenhed
9) Pas på forbindelsesledningerne ikke sætter sig fast 

i indendørsenheden, mens du trykker mod indendørsenhedens 
bundkant med begge hænder, indtil den går i indgreb med 
monteringspladens kroge. Fastgør indendørsenheden til 
monteringspladen med indendørsenhedens fastgøringsskruer 
(M4 × 12L).

4-3. Installationsrør 
Følg instruktionerne under bagindført rørføring til venstre. 
Indsæt afløbsslangen til denne dybde, så den ikke 
trækkes af afløbsrøret.

5. Rørføring i bund eller side

1) Udskær røråbningsdækslet med en buesav.
• Ved rørføring i bund: I bunden af frontgitteret
• Ved rørføring i side: På sidedækslet (frontgitterside og enhedsside)
Sæt buesavens klinge mod hakket, og udskær røråbningsdækslet langs den ujævne indvendige overflade.

2) Fjern graterne med en fil efter afskæring af røråbningsdækslet. 
Fjern graterne langs det udskårne stykke med en halvrund nålefil.

3) Bind isoleringstape rundt om forbindelsesledning, kølerør og afløbsslange.
Indsæt derefter afløbsslangen og kølerørene i væghullet, efter at have ført dem ind i det udskårne hul. 

BEMÆRK
• Pas på der ikke efterlades grater eller spåner i enheden.
• Pas på ikke at presse på det nedre frontpanel.

Kølerør

Afløbsslange

Bundramme

Ledning mellem
enheder

A Monteringsplade

Fastgørelsesskrue
til indendørsenhed
(M4 × 12L) (2 punkter)

F

Indvendig væg

Afløbsrør af vinylklorid

Afløbsslange

Ø30 eller derover

50 mm
eller
derover

Indsæt afløbsslangen til 
denne dybde, så den 
ikke trækkes af 
afløbsrøret.

Udvendig væg

Figuren viser rørføring i venstre bund.

Frontgitterside

Figuren viser rørføring i venstre side.

Sidedæksel
(frontgitterside)

Sidedæksel (enhedsside)

Rør, 
enstre side

Rør, højre bund Rør, venstre bund

Bind kølerør og afløbsslange sammen
med selvklæbende vinyltape.

Rør,
højre side
10 ■Dansk
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6. Ledningsføring
, installer som beskrevet i installationsvejledningen, der følger med multi-

udendørsenheden.
1) Afisoler ledningsenderne (15 mm).
2) Match farverne med terminalnumrene på indendørs- og udendørsenhedens klemrækker, og skru ledningerne fast til de 

tilsvarende terminaler.
3) Tilslut jordledningerne til de tilsvarende terminaler.
4) Træk i ledningerne for at kontrollere, at de sidder forsvarligt fast, og fastgør derefter ledningerne med ledningsholderen.
5) Ved tilslutning til et adaptersystem skal fjernbetjeningskablet føres og sluttes til S21.
6) Form ledningerne, så servicelåget passer sikkert, og luk derefter servicelåget. 

PAS PÅ
Ved forbindelse af tilslutningsledningerne til klemrækken med brug af ledning med 
massiv leder skal lederen føres rundt. 
Fejl i den udførte installation kan forårsage ophedning og brand.

ADVARSEL
• Brug ikke sammentapede ledninger eller stjerneforbundne ledninger, da det kan medføre overophedning, elektrisk stød eller 

brand.
• Der må ikke anvendes lokalt indkøbte elektriske dele inde i produktet. (Strømmen må ikke forgrenes til afløbspumpe m.m. fra 

klemrækken.) Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.
• Indendørsenheden må ikke sluttes til elektricitetsnettet. Den må kun sluttes til udendørsenheden, da der ellers er fare for 

elektrisk stød eller brand.

Ved en multi-indendørsenhed

Terminalblok
Elektrisk komponentboks

Ledningsholder
Brug den angivne ledningstype.

1 2 3

Fastgør ledningsholderen 
godt, så ledningerne ikke 
påvirkes udefra.

Form ledningerne,
så serviceåbningens
dæksel sidder godt fast.

1
2
3

1 2 3 L NLedning mellem enheder med
4 kerner på 1,5 mm2 eller derover 
H05RN

Fastgør ledningerne forsvarligt
med terminalskruerne. Udendørs

enhed

Indendørs-
enhed

Fastgør ledningerne forsvarligt
med terminalskruerne.

<God> <Forkert>
■Dansk 11



Installation af indendørsenhed
Ledningsdiagram

PAS PÅ
Bemærk, at driften genstarter automatisk, hvis den primære strømforsyning slukkes og derefter tændes igen.
HØJSPÆNDING – sørg for at aflade kondensatoren helt før reparationsarbejde.
Risiko for fejl eller vandlækage!
Lad være med selv at vaske klimaanlægget indvendigt.

Forklaring til samlet ledningsdiagram
Vedrørende anvendte dele og nummerering henvises til mærkatet med ledningsdiagram på enheden. Delene er nummeret med arabertal i stigende rækkefølge 

for hver del, repræsenteret i oversigten nedenfor med symbolet "*" i delkoden.

: AFBRYDER : JORDFORBINDELSE

: FORBINDELSE : JORDFORBINDELSE (SKRUE)

, : KONNEKTOR : ENSRETTER

: JORD : RELÆKONNEKTOR

: LEDNINGSFØRING : KORTSLUTNINGSKONNEKTOR

: SIKRING : TERMINAL

: INDENDØRSENHED : KLEMRÆKKE

: UDENDØRSENHED : LEDNINGSKLEMME

BLK : SORT GRN : GRØN PNK : LYSERØD WHT : HVID
BLU : BLÅ GRY : GRÅ PRP, PPL : LILLA YLW : GUL
BRN : BRUN ORG : ORANGE RED : RØD

A*P : TRYKT KREDSLØBSKORT PS : STRØMFORSYNING MED OMFORMER
BS* : TRYKKNAP TIL / FRA, BETJENINGSKONTAKT PTC* : TERMOMODSTAND PTC
BZ, H*O : SUMMER Q* : BIPOLÆR TRANSISTOR MED ISOLERET GATE 

(IGBT)
C* : KONDENSATOR Q*DI : FEJLSTRØMSAFBRYDER
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, 
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, 
W, X*A

: FORBINDELSE, KONNEKTOR Q*L : OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE

D*, V*D : DIODE Q*M : TERMOKONTAKT
DB* : DIODEBRO R* : MODSTAND
DS* : DIP-OMSKIFTER R*T : TERMOMODSTAND
E*H : VARMER RC : MODTAGER
F*U, FU* (VEDRØRENDE 
KARAKTERISTIK HENVISES TIL 
PCB'ET INDE I DIN ENHED)

: SIKRING S*C : GRÆNSEAFBRYDER

FG* : KONNEKTOR (RAMME JORD) S*L : FLYDERKONTAKT
H* : LEDNINGSNET S*NPH : TRYKSENSOR (HØJ)
H*P, LED*, V*L : SIGNALLAMPE, LYSDIODE S*NPL : TRYKSENSOR (LAV)
HAP : LYSDIODE (SERVICEMONITOR GRØN) S*PH, HPS* : TRYKKONTAKT (HØJ)
HØJSPÆNDING : HØJSPÆNDING S*PL : TRYKKONTAKT (LAV)
IES : INTELLIGENT EYE-SENSOR S*T : TERMOSTAT
IPM* : INTELLIGENT EFFEKTMODUL S*W, SW* : BETJENINGSKONTAKT
K*R, KCR, KFR, KHuR : MAGNETRELÆ SA* : OVERSPÆNDINGSAFLEDER
L : STRØMFØRENDE SR*, WLU : SIGNALMODTAGER
L* : SPIRAL SS* : VÆLGEROMSKIFTER
L*R : REAKTOR SHEET METAL : KLEMRÆKKE FAST PLADE
M* : STEPMOTOR T*R : TRANSFORMER
M*C : KOMPRESSORMOTOR TC, TRC : SENDER
M*F : VENTILATORMOTOR V*, R*V : VARISTOR
M*P : DRÆNPUMPEMOTOR V*R : DIODEBRO
M*S : SVINGMOTOR WRC : TRÅDLØS FJERNBETJENING
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNETRELÆ X* : TERMINAL
N : NEUTRAL X*M : KLEMRÆKKE (BLOK)
n = * ANTAL PASSAGER GENNEM FERRITKERNE Y*E : ELEKTRONISK EKSPANSIONSVENTILSPOLE
PAM : IMPULS-AMPLITUDEMODULATION Y*R, Y*S : REVERSERENDE MAGNETVENTILSPOLE
PCB* : TRYKT KREDSLØBSKORT Z*C : FERRITKERNE
PM* : STRØMFORSYNINGSMODUL ZF, Z*F : STØJFILTER
12 ■Dansk
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7. Afløbsrør 
1) Tilslut afløbsslangen som beskrevet til højre.

2) Fjern det øvre frontpanel og luftfiltrene. (Se metode til fjernelse på side 4.)
Hæld lidt vand i afløbsbakken for at kontrollere, at vandet strømmer jævnt. 

3) Køb en forlængerslange med en indvendig diameter på 16 mm, hvis 
afløbsslangen skal forlænges. 
Sørg for termisk isolering af den indendørs del af forlængerslangen.

4) Ved tilslutning af et stift rør af polyvinylklorid 
(nominel diameter 13 mm) direkte til 
afløbsslangen, påsat indendørsenheden som 
ved brug af installationsrør, kan enhver 
afløbsstuds (nominel diameter 13 mm) købt 
i almindelig handel anvendes som samling. 

Afløbsslangen skal
hælde nedad.

Klemning ikke tilladt.

Sæt ikke enden
af slangen i vand.

Afløbsslange
til indendørs-
enhed

Ø
18 Forlænger-afløbsslange

Varmeisoleringsrør (medfølger ikke)

Afløbsslange, følger med 
indendørsenheden

Afløbsstuds fra almindelig 
handel 
(nominel diameter 13 mm)

Stift rør af polyvinylklorid
fra almindelig handel
(nominel diameter 13 mm)

Ø
18
■Dansk 13



Prøvedrift og test
1. Prøvedrift og test

1-1 Mål forsyningsspændingen og kontroller, at den er i det specificerede interval.

1-2 Prøvedrift skal udføres i enten kølings- eller opvarmningstilstand.

I kølingstilstand vælges den laveste programmerbare temperatur, i opvarmningstilstand vælges den højeste 
programmerbare temperatur.

1) Prøvedrift kan være deaktiveret i en af tilstandene, afhængigt af rumtemperaturen.
Brug fjernbetjeningen til prøvedrift som beskrevet nedenfor.

2) Når prøvedriften er fuldført, skal temperaturen indstilles til normalt niveau (26°C til 28°C i kølingstilstand, 20°C til 24°C 
i opvarmningstilstand).

3) Af beskyttelsesgrunde deaktiverer systemet genstart i 3 minutter efter slukning.

1-3 Udfør prøvedrift i overensstemmelse med betjeningsvejledningen for indendørsenheden for at sikre, at alle 
funktioner og dele, såsom luftgællebevægelser, fungerer korrekt.

• Klimaanlægget kræver en lille strømmængde i standbytilstand. Hvis systemet ikke skal bruges i et stykke tid efter 
installationen, skal der slukkes ved afbryderen for at undgå unødvendigt strømforbrug.

• Hvis afbryderen aktiveres for at slukke for strømmen til udendørsenheden, vil systemet genoprette den oprindelige 
driftstilstand, når strømforsyningen genetableres. 

2. Testelementer 

Prøvedrift fra fjernbetjening
1) Tryk på "TIL/FRA"-knappen for at tænde for systemet.
2) Tryk på "TEMP"-knappen og "MODE"-knappen på samme tid.
3) Tryk på "TEMP"-knappen, og vælg " ".
4) Tryk på "MODE"-knappen.
5) Prøvedrift afsluttes efter ca. 30 minutter og skifter til normal tilstand. Prøvedrift afbrydes ved at trykke 

på "TIL/FRA"-knappen.

Testelementer Symptom Kontrol

Indendørs- og udendørsenhederne er installeret korrekt på fast underlag. Fald, vibrationer, støj

Ingen lækage af kølemiddelgas.
Ufuldstændig køle-/
opvarmningsfunktion

Rør til kølemiddelgas og -væske samt indendørs afløbsforlængerslange 
er varmeisoleret.

Vandlækage

Afløbslinjen er installeret korrekt. Vandlækage

Systemet er jordet korrekt. Elektrisk overgang

De specificerede ledninger er brugt til forbindelse mellem enhederne.
Driftstop eller 
forbrændingsskader

Der er fri luftpassage ved indendørs- eller udendørsenhedens luftindtag 
eller luftudtag.
Stopventiler er åbne.

Ufuldstændig køle-/
opvarmningsfunktion

Indendørsenheden modtager fjernbetjeningskommandoer korrekt. Driftsstop
14 ■Dansk
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