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MANUAL DE INSTALARE
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MODELE

FTXJ20MV1BW FTXJ20MV1BS
FTXJ25MV1BW FTXJ25MV1BS
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Masuri de siguranta

Acest aparat este umplut cu R32.

EIE Cititi cu atentie precautiile din acest manual

inainte de a pune in functiune unitatea.

Masurile descrise aici sunt catalogate ca AVERTIZARE si PRECAUTIE. Ambele contin informatii importante privind
siguranta. Respectati intocmai toate masurile.
Semnificatia notificarilor AVERTIZARE si PRECAUTIE

A AVERTIZARE .... Nerespectarea intocmai a acestor instructiuni poate duce la ranire sau deces.

A PRECAUTIE ...... Nerespectarea intocmai a acestor instructiuni poate duce la deteriorarea bunurilor sau ranire,
care poate fi grava, in functie de imprejurari.
Marcajele privind siguranta din acest manual au urmatoarele semnificatji:

0 Asigurati-va ca respectati instructiunile. gAsigurati-Vé ca s-a efectuat legarea la pamant. ® Nu Tncercati niciodata.

Dupa terminarea instalarii, efectuati o proba de functionare pentru a verifica daca exista defectiuni si pentru a explica
clientului modul de utilizare si intretinere a aparatului de aer conditionat, cu ajutorul manualului de exploatare.
Textul Tn limba engleza este instructiunea originala. Celelalte limbi sunt traducerile instructiunilor originale.

+ Solicitati serviciile de instalare ale distribuitorului dvs. sau ale unui personal calificat.
Nu Tncercati sa instalati de unul singur instalatia de aer conditionat. Instalarea necorespunzatoare poate duce la scurgeri, electrocutare sau
incendiu.

» Montatii instalatia de aer conditionat in conformitate cu instructiunile din acest manual de instalare.
Instalarea necorespunzatoare poate duce la scurgeri, electrocutare sau incendiu.

* Asigurati-va ca utilizati accesoriile si piesele specificate pentru instalare.
Utilizarea altor piese decat cele specificate poate provoca defectarea unitatii, scurgeri de apa, electrocutari sau incendii.

» Montatj instalatia de aer conditionat pe o fundatie suficient de solida pentru a rezista la greutatea acesteia.
O fundatje insuficient de rezistenta prezinta pericol de cadere a echipamentului si de ranire.

* Lucrarile electrice trebuie efectuate in conformitate cu reglementarile locale si nationale aplicabile si cu
instructiunile din acest manual de instalare. Utilizati intotdeauna un circuit de alimentare cu energie dedicat.
Capacitatea insuficienta a circuitului de alimentare si lucrarile necorespunzatoare pot provoca electrocutari sau incendii.

+ Utilizati un cablu de dimensiune corespunzatoare.
Nu utilizati cabluri imbinate sau prelungitoare deoarece pot duce la supraincalzire, electrocutare sau incendii.

+ Verificali daca toate cablurile sunt fixate, daca s-au utilizat cablurile specificate si daca bornele sau cablurile nu
sunt tensionate.
Legaturile necorespunzatoare sau fixarea necorespunzatoare a cablurilor pot provoca supraincalziri sau incendii.

 La cablarea retelei electrice si conectarea firelor intre unitatea interioara si cea exterioara, pozitionati firele astfel

incat capacul cutiei de comanda sa poata fi fixat bine.
Pozitionarea incorecta a capacului cutiei de comanda poate duce la electrocutare, incendiu sau supraincalzirea bornelor.

* In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de producator, de un agent de service
sau de persoane similare calificate, pentru a evita pericolele.

» Daca exista scurgeri ale gazului frigorific Tn timpul instalarii, ventilati imediat zona. o
Se poate produce gaz toxic daca agentul frigorific intra in contact cu focul.

» Dupa finalizarea instalarii, verificati daca exista scurgeri ale gazului frigorific. 0
Se poate produce gaz toxic daca se scurge gaz frigorific in incapere si intra in contact cu o sursa de incendiu, cum ar fi un radiator cu ventilare, un

cuptor sau un aragaz.

» Daca montati sau mutati instalatia de aer conditionat, asigurati-va ca purjati circuitul agentului frigorific pentru a va
asigura ca nu contine aer si utilizati numai agentul frigorific specificat (R32).
Prezenta aerului sau a altor corpuri straine in circuitul agentului frigorific duce la cresterea anormala a presiunii, care poate avea ca rezultat deteriorarea
echipamentului sau chiar ranirea.

* In timpul instalarii, fixati tubulatura agentului frigorific inainte de a pune in functiune compresorul.
In cazul in care nu s-au atasat tevile agentului frigorific si ventilul de inchidere este deschis atunci cand compresorul functioneaza, aerul va fi
absorbit in interior, ducand la o presiune anormala a ciclului de racire, ceea ce poate avea ca rezultat deteriorarea echipamentului sau chiar
ranirea.

* In timpul pomparii pentru evacuare, opriti compresorul inainte de a demonta tubulatura agentului frigorific.
Tn cazul in care compresorul functioneaza in continuare si ventilul de inchidere este deschis in timpul pompérii, aerul va fi absorbit in interior
atunci cand se indeparteaza tubulatura agentului frigorific, ducand la o presiune anormala a ciclului de racire, ceea ce poate avea ca rezultat
deteriorarea echipamentului sau chiar ranirea.

+ Asigurati-va ca ati impamantat unitatea de aer conditionat. @
Nu Tmpamantati unitatea la o {eava de utilitati, la conductorul paratrasnetului sau la cablul de impamantare a telefonului.
Impamantarea necorespunzatoare poate duce la electrocutare.

 Asigurati-va ca ati instalat un disjunctor de circuit pentru scurgerea la pamant.
Daca nu instalati un disjunctor pentru scurgere la impamantare exista riscul electrocutarii sau incendiului.
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Masuri de siguranta

/N\PRECAUTIE

Nu instalati aparatul de aer conditionat in locuri in care exista pericolul scurgerii de gaze inflamabile. ®
In cazul scurgerii de gaze, acumularea gazelor langa aerul conditionat poate provoca incendii.

Numai personalul calificat poate manevra, umple, purja si dezafecta agentul frigorific.

Respectand instructiunile din manualul de instalare, montati tubulatura de evacuare pentru a asigura evacuarea

corespunzatoare si izolati tubulatura pentru a preveni condensarea.
Purjarea incorecta a tubulaturii poate duce la scurgeri de apa in interior si la deteriorarea bunurilor.

Strangeti piulita olandeza conform metodelor specificate, de exemplu cu o cheie dinamometrica.
Daca piulita olandeza este stransa prea tare, poate crapa dupa o utilizare indelungata, provocand scurgerea agentului frigorific.

Acest aparat este destinat utilizarii de catre utilizatori instruiti sau experti in magazine, in industria usoara sau in
ferme sau utilizarii in scop comercial sau privat de catre persoane nespecializate.

Nivelul presiunii zgomotului este mai mic de 70 dB(A).

Accesorii ® = @

Filtru dezodorizant din apatit de (©) Telecomanda
titan fara fir

Filtru cu particule de argint
(filtru cu ioni de argint)

() Suport (E) Baterie uscatd AAA. LRO3 (F) Surub de fixare a unitatii
telecomanda (alcalina) interioare (M4 x 12L)
1 2 2
=
(©) Capac surub (H) Manual de (@) Manual de
exploatare instalare
2 1 1

1

Alegerea amplasamentului pentru instalare

Tnainte de a alege amplasamentul, obtineti aprobarea utilizatorului.

. Unitate interioara

Unitatea interioara se va amplasa in locuri in care:
1) sunt respectate restricijile de instalare specificate in schemele de instalare a unitaiji interioare,
2) admisia si evacuarea aerului nu sunt obturate,
3) unitatea nu se afla sub lumina directa a soarelui,
4) unitatea nu se afla in vecinatatea surselor de caldura sau aburi,
5) nu exista nicio sursa de vapori de ulei de masina (acest lucru poate scurta durata de functionare a unitatii interioare),
6) aerul rece (cald) circula liber prin incapere,

7) unitatea nu se afla in vecinatatea lampilor fluorescente cu aprindere electronica (cu invertor sau pornire rapida)
deoarece se poate reduce raza de actiune a telecomenzii,

8) unitatea se afla la cel pufin 1 m distanta fa{a de televizoare si radiouri (unitatea poate sa interfereze cu imaginea sau sunetul),
9) este instalata la inaltimea recomandata (1,8 m),

10) nu exista echipament de spalat rufe,

11) aparatul electrocasnic se va depozita astfel incat sa fie ferit de lovituri.

2. Telecomanda fara fir

Porniti toate lampile fluorescente din incapere, daca exista, si gasiti locul in care unitatea interioara receptioneaza corect
semnalele telecomenzii (pe o raza de 6 m).
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Schema de instalare a unitatii
interioare

B Modul de prindere a unitatii interioare
Agatati ghearele cadrului de fund
de placa de montare.

Daca ghearele se agata cu dificultate, \
scoateti grilajul frontal.

\\ __~®Piaca

de montare

\
Grilaj frontal Cadru de fund

Placa de montare se va instala
pe un perete care poate sustine
greutatea unitatii interioare.

Suruburi Panou frontal superior
(procurare la fata locului: M4 x 25L)

Suruburi (M4 x 16L)

*La demontarea grilajului frontal, consultati
"Demontarea si instalarea grilajului frontal"
la pagina 4.

@Capac surub

30 mm sau mai mult

« Senzorul OCHI INTELIGENT
fata de tavan

Astupati cu chit
gaura conductei.

50 mm sau mai mult
fata de perete
(pe ambele parti)

i\
2SS AVAVA\NVAWI9I7 AN WAWI WS apav]
—%m e =

Panou frontal inferior

Taiati conducta
termoizolatoare

la lungimea adecvata

si infasurati-o cu banda,
avand grija sa nu ramana
interstitii pe linia de taiere
a conductei izolatoare.

sau mai mult

Asigurati-va ca nu exista obstacole

pe o raza de 500 mm sub receptorul

de semnal.

Daca exista obstacole, acestea pot afecta
randamentul receptorului i distanta

de receptie poate fi mai mica.

Filtre de aer

Infasurati conducta
izolatoare cu banda
de sus pana jos.

m Filtru dezodorizant din apatit de titan
m Filtru cu particule de argint
(filtru cu ioni de argint)

— Capac de deservire
Capacul de deservire se poate demonta.

B Metoda de deschidere
1) Scoateti suruburile capacului

Cadru filtru de deservire. .

2) Scoateti capacul de deservire
pe diagonala, in jos, in directia
indicata de sageata.

3) Trageti in jos.

@Telecomandé fara fir

Tnainte de a insuruba
suportul telecomenzii
pe perete, asigurati-va
ca unitatea interioara

[ receptioneaza corect

semnalele de comanda.

L

‘_:

Gheara Ureche

Filtru de aer

1T @Suport telecomanda

Suruburi de fixare
a suportului telecomenzii
(procurare la fata locului: M3 x 20L)

Senzorul OCHI INTELIGENT
/N\ PRECAUTIE

* Nu loviti sau impingeti violent senzorul OCHI INTELIGENT. Acest lucru poate duce la deteriorare si defectiune.

* Nu agezati obiecte mari 1anga senzor. Mentineti unitatile de incalzire sau umidificatoarele in afara razei de detectie
a senzorului.
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Sfaturi pentru instalare

1. Demontarea si instalarea panoului frontal superior

s Metoda de demontare
1) Deschideti panoul frontal superior.
2) Glisati in sus dispozitivele de blocare a panoului frontal de pe spatele acestuia, pentru deblocare (lateral stanga si dreapta).
3) Scoateti axele panoului de pe ambele laturi din gaurile axelor si demontati panoul frontal superior.

Panoul frontal superior nu se
poate deschide mai mult decat
n figura. Nu fortati deschiderea
peste limita.

s Spatele panoului frontal superior \>l/ el

Ax panou frontal

)
getl

3
\

Gaura ax 3. 1 Gllsap N Spatele panoului frontal superior

i

Dispozitiv blocare panou frontal )

m Metoda de instalare ‘

1) Glisati in sus dispozitivele de blocare a panoului frontal de pe spatele acestuia, 6) 390
pentru deblocare (lateral stanga si dreapta).

2) Introduceti axele panoului de pe ambele parti laterale ale panoului frontal superior ‘

in gaurile axelor. P(\);?I;IT/
3) Glisati in jos dispozitivele de blocare de pe ambele parti ale panoului frontal pentru OPRIT
ale bloca. ]
4) Inchideti panoul superior.
5) NU apasati pe panoul frontal pentru a-I inchide. °“°“ oo | |
6) Porniti unitatea din telecomanda. Asteptati deschiderea completa a panourilor. | @2 ; I
Apoi, opriti din nou unitatea din telecomanda. ok

7) Dupa inchiderea completa a panourilor frontale, apasati usor pe panoul frontal
superior pentru a-l fixa la locul sau.

2. Demontarea si instalarea grilajului frontal

* Metoda de demontare
1) Scoateti panoul frontal superior si filtrele de aer. Clema de cablu
2) Scoateti capacul de deservire. (Consultati metoda de deschidere de la . S

pagina 3.) Conectori ‘ -

3) Deconectati cablajele din clema cablurilor si scoateti cablajele din conectori.
4) Apasati pe panoul frontal inferior pana cand se opreste.
5) Scoateti clapeta (mare).
6) Deschideti capacele celor 2 suruburi si scoateti cele 4 suruburi ale

grilajului frontal.
(Capacele suruburilor nu sunt montate din fabrica.)

Cablaje

— Capac surub
*Metoda de deschidere 4 suruburi

@ Utilizati o banda lunga si plata,
o L%/ cum ar fi o rigl3, si inveliti-o

22 T/ /———  intr-o laveta, ca sa se
deterioreze produsul.
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Sfaturi pentru instalare

7) Purtati manusi de protectie si introduceti ambele
maini sub grilajul frontal ca in figura.

8) Scoateti grilajul frontal din cele 3 carlige superioare
impingand Tn sus partea superioara a grilajului
frontal, trageti grilajul frontal spre dvs. {inand de
ambele capete ale acestuia si demontati-I.

» Daca iese cu greutate, introduceti banda lunga
si plata® prin deschiderea din capacul lateral,
ca in figura, si rotiti banda spre interior pentru
a desface carligele (cate 3 carlige pe dreapta
si pe stanga), astfel incat sa puteti scoate
grilajul cu usurints. Cérlige laterale
* Cum ar fi o rigla invelita intr-o laveta

Carlige superioare

/N\PRECAUTIE

Purtati manusi de protectie.

* Metoda de instalare
1) Instalati grilajul frontal si cuplati ferm carligele superioare (in 3 locuri) si carligele laterale, pe dreapta si pe stanga
(fiecare in cate 3 locuri).
2) Montati cele 4 suruburi ale grilajului frontal si inchideti cele 2 capace ale suruburilor.
3) Montati clapeta (mare).
4) Coborati panoul frontal inferior in pozitia initiala.
5) Cuplati cablajele la cei 2 conectori si si fixati-le cu clema pentru cabluri.
6) Instalati filtrul de aer, apoi montati panoul frontal superior.

3. Cum se seteazi adrese diferite

Atunci cand intr-o incapere se instaleaza doua
unitati interioare, cele doua telecomenzi fara fir
se pot seta pentru adrese diferite.

1) Scoateti panoul frontal superior si grilajul
frontal. (4 suruburi)

2) Taiati puntea adresei (JA) pe placa de
circuite imprimate.

3) Taiati puntea adresei (J4) in telecomanda.
+ Aveti grija sa nu taiati puntea (J8).

[Unitate interioara] [Telecomanda]
Senzorul OCHI INTELIGENT

7 | ADDRESS : JA Punte
EXIST : 1

CUT:2

&=

n

EXIST |1
CutT |2

4. Atuncicand efectuati

conectarea la un sistem HA

(telecomanda prin fir, telecomanda centrala etc.)
* Metode de scoatere a capacelor Capacul cablaiului
pacul cablajului
cablajului electric al placii metalice electric al placii
1) Scoateti panoul frontal superior si grilajul metalice (A)
frontal. (4 suruburi)
2) Scoateti cutia cablajului electric. (1 surub)
3) Scoateti cele 4 urechi si demontati capacul
cablajului electric al placii metalice (A).
4) Trageti in jos carligul capacului cablajului
electric al placii metalice (B) si scoatefi
0 singura ureche.

N
\ Capacul cablajului
/ electric al placii

metalice (B)

5) Scoateti cele 2 urechi de pe partea & -
NN . Lo [Din spate]
superioara si demontati capacul cablajului Surub O singura ureche

electric al placii metalice (B). at N
%:"

Trageti in jos
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Sfaturi pentru instalare

* Metode de prindere a cablului de conectare
1) Scoateti de la S21 conectorul montat din fabrica.

2) Legati cablajele impreuna ca in figura, astfel incat conectorul scos sa nu
interfereze cu placa de circuite imprimate.

3) Atasati cablul de conectare la conectorul S21 si tragefi
cablajul n afara prin partea crestata din figura.

4) Trageti cablajul in jur, ca in figura.

* Metode de fixare a capacelor cablajului electric
al placii metalice

1) Agatati partea superioara a capacului cablajului electric
al placii metalice (B) si fixati cele 2 urechi.

2) Apasati spre interior carligul de jos pentru a prinde o singura
ureche si montati capacul cablajului electric al placii
metalice (B).

3) Introduceti conectorul in gaura si agatati si montati capacul
cablajului electric al placii metalice (A) in cele 4 urechi.

Capacul cablajului
electric al placii
metalice (B)

Capacul cablajului
electric al placii
metalice (A)

Montarea tubulaturii agentului frigorific

(T CAN G L Rl ED , efectuati instalarea conform descrierii din manualul de instalare furnizat
impreuna cu unitatea exterioara multipla.

1. Evazarea capatul tevii Im]
o < . .. . (Taiati exact
1) Taiati capatul tevii cu un taietor de tevi. in unghiuri drepte.) =T~ indepartati bavurile.
2) Eliminati bavurile cu suprafata taiata orientata in jos, Evazare
astfel incat aschiile sa nu patrunda pe teava. Se fixeaza in pozitia prezentata mai jos.
3) Puneti piulita olandeza pe teava. ing
) t p L pet §A '\giq%'l?a pe'gt:;; Mandrina de evazare obignuita
4) Evazatj teava. sau
5) Verificati daca evazarea este realizata corespunzator. { Tip cu strangere (tip Ridgid) (tip Imperial)
Poanson| 70 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Verificati
Capatul tevii trebuie
Suprafata interioara sa fie evazat Th mod egal,
a evazarii trebuie sa sa formeze un cerc perfect.
fie fara defecte. A .
Asigurati-va ca s-a montat
piulita olandeza.

* Nu utilizati uleiuri minerale la piesele evazate.

* Nu Iasati uleiul mineral sa patrunda in instalatie deoarece va scurta durata de exploatare a unitatilor.

* Nu utilizati tubulatura care a fost deja folosita la alte montaje. Utilizati numai piesele livrate impreuna cu unitatea.
* Nu instalati niciodata un uscator la aceasta unitate R32 pentru a-i garanta durata de exploatare.

» Materialul de uscare se poate dizolva si deteriora sistemul.

» Evazarea incompleta poate duce la scurgerea agentului frigorific.
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Montarea tubulaturii agentu

2. Tubulatura agentului frigorific

lui frigorific

/N\PRECAUTIE

« Utilizati piulita olandeza fixata pe unitatea principald. (Pentru a evita craparea piulitei olandeze prin imbatranire.)

* Pentru a preveni scurgerea gazului, aplicati ulei frigorific numai pe suprafata interioara a evazarii. (Utilizati ulei frigorific
pentru R32 sau R410A.)
« Utilizati chei dinamometrice la strdngerea piulitelor olandeze pentru a preveni deteriorarea acestora si scurgerea gazului.

Aliniati centrul ambelor evazari si strangeti manual piulitele olandeze 3-4 tururi. Apoi strangeti-le complet cu cheile

dinamometrice.
[Aplicati ulei]

Aplicati ulei de refrigerare
pe suprafata interioara
a piulitei.

Nu aplicati ulei de refrigerare Cheie dinamom

pe suprafata exterioara.

Piulita olandeza

Cheie fixa

Imbinare tubulatura

Nu aplicati ulei de refrigerare
pe piulita olandeza si evitati
strangerea excesiva.

Piulita olandeza

[Strangeti]

etrica

Cuplu de strangere piulita olandeza

Partea gazului Partea lichidului
3/8 tol 1/2 toli 1/4 tol
32,7-39,9 Nem 49,5-60,3 N*m 14,2-17,2 N°em
(330-407 kgfecm) (505-615 kgfscm) (144-175 kgfscm)

2-1. Precautii la manevrarea tubulaturii
1) Protejati capatul deschis a tevii pentru a nu patrunde praf sau
umezeala.

2) Indoirea tevilor se va face cat mai bland posibil. Utilizati un
dispozitiv de indoire a tevilor pentru indoire.

Ploai

2-2. Alegerea materialelor de cupru si de izolare termica
Atunci cand utilizati racorduri si tevi de cupru din comert, retineti urmatoarele:
1) Material izolator: spuma polietilenica
Raport de transfer al caldurii: 0,041 - 0,052 W/mK (0,035 - 0,045 kcal/mh°C)
Temperatura la suprafata conductei de gaz a agentului frigorific ajunge la
110°C max.
Alegeti material termoizolator care rezista la aceasta temperatura.

2) Asigurati-va ca izolati atat tubulatura de gaz céat si pe cea de lichid si ca
asigurati dimensiunile de izolare de mai jos.

(%/Dacé nu este disponibil
un capac pentru evazare,

Asigurati-va ca atj
pus un capac.

Perete

) acoperiti deschiderea
") perit]

evazata cu banda
pentru a impiedica
patrunderea apei sau
a murdariei.

Cablaj intre unitati

Teava de gaz o
Conducta lichid

1
Izolatie teava
de gaz

Izolatie teava
de lichid

Banda de finisare Furtun de evacuare

Partea gazului Partea lichidului

Izolatie termica teava de gaz

Izolatie termica
teava de lichid

Categoria 25/35 Categoria 50 Categoria 25/35

Categoria 50 ) )
Diam. int. 8-10 mm

Diam. ext. 6,4 mm

Diam. ext. 9,5 mm | Diam. ext. 12,7 mm Diam. int. 12-15 mm

Diam. int. 14-16 mm

Raza minima de indoire

Grosime min. 10 mm

30 mm sau mai mult | 40 mm sau mai mult | 30 mm sau mai mult
Grosime 0,8 mm (C1220T-0)

3) Utilizati izolatie termica separata pentru tevile agentului frigorific gazos si lichid.
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Instalarea unitatii interioare

1.

Instalarea placii de montare

Placa de montare se va instala pe un perete care poate sustine greutatea unitatji interioare.
1) Fixati provizoriu placa de montare pe perete, asigurati-va ca unitatea este la nivel si marcati punctele de gaurire pe perete.
2) Fixati placa de montare pe perete cu suruburi.

Punctele de fixare si dimensiunile recomandate pentru placa de montare

t Puncte de fixare recomandate pentru placa
de montare (5 puncte in total)

(Dimensiune bolt: M10)

Capatul tevii de lichid ~ Capatul tevii de gaz (Dimensiune bolf: M10)

203 | ] 3
)
\—=r=
SN AN [V Ve e K Y Vaa [V &
Utilizati o ruleta, (CID t 1
ca in ilustratie. \
Asezati capatul ‘ \m L »
ruletei la v. y [l Pozitia _
® o W} =\ furtunului
=4 N oo EHHoo 5 ool %:l de evacuare
o =
° |
o 50
A |
357
998 /
Pastrati aici bucata taiata Gaura de trecere prin perete @65

din unitate pentru tubulatura ~ Asezati o nivela
pe urechea ridicata.

unitate: mm

Gaurirea peretelui si instalarea tevii ingropate in perete

» Pentru peretii care contin cadre metalice sau placi metalice,
asigurati-va ca utilizati o teava ingropata in perete si un capac

pentru gaura din perete la gaura de traversare pentru a preveni Teava ingropata in perete / Chituire
Tncalzirea, scurtcircuitele sau incendiile. (procurare la fata locului) /(procurare

Interior <«—>~ Exterior

e g iy .. . . . la fata locului)
 Chituiti interstitiile din jurul tevilor pentru a preveni scurgerea apei.
1) Faceti o gaura de 65 mm in perete cu panta spre exterior.

2) Introduceti o teava ingropata in perete in gaura. Capac gaura n perete A%/

i i . (procurare la fata locului)
3) Pun?tl un <.:apac pentru ga_L.Jra din peret.e pe. _teava de. pe.ret_e Teava ingropatd in perete
4) Dupa terminarea tubulaturii agentului frigorific, cablajului si (procurare la fata locului)

tubulaturii de evacuare, chituiti interstitiul gaurii tevii.

Cablaj intre unitati

1) Scoateti panoul frontal superior, apoi scoateti capacul de Agéitati aici carligul
deservire. unitatii interioare.

2) Treceti cablul care leaga unitatile de la unitatea 7
exterioara prin gaura din perete si apoi prin spatele
unitatii interioare. Trageti-le prin partea frontala. Curbati
din timp capetele conductorilor de legatura in sus pentru
a lucra mai usor. (in cazul in care capetele cablului care
leaga unitatile sunt mai intai dezizolate, prindeti la un loc
capetele cablului cu banda adeziva.)

@Placé de montare

/

3) Apasati pe placa de fund a unitatii interioare cu ambele Daca dezizolati din timp capetele
maini pentru a o ageza in carligele placii de montare. conductorului dintre unitfi, ﬁ‘t’r’;d:‘rflgl
Asigurati-va c& nu prindeti firele in marginea unitatji acoperiti capetele cu banda izolatoare
i . pentru a trece conductorul mai usor.
interioare.
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Instalarea unitatii interioare

4.

lateral, consultati

"5. Tubulatura prin partea de jos sau prin lateral” de la pagina 10.

4-1. Tubulatura in spate, dreapta

1) Prindeti furtunul de evacuare de dedesubtul {evilor agentului frigorific

cu banda adeziva de vinil.

2) Infasurati cablul de legéturd intre unitati impreun conductele
agentului frigorific si furtunul de evacuare cu banda izolatoare.

3) Treceti cablul de legatura intre unitati, furtunul de evacuare si
conductele agentului frigorific prin gaura din perete, apoi asezati unitatea

interioara in cérligele placii de montare utilizadnd ca ghidaj marcajele A din

partea de sus a unitatji interioare.

Traseul tubulaturii, furtunurilor si cablajului

* Metoda de instalare recomandata este cea cu tubulatura la spate.
» Daca efectuati lucrarea cu tubulatura prin partea de jos sau prin

Infasurati impreun& conductele agentului frigorific
si furtunul de evacuare cu banda adeziva din vinil.

Tubulatura pe dreapta,
in spate

Tubulatura pe stanga,
in spate

@Placé de montare

4-2. Tubulatura cu iesire prin spate, in stanga

Cum se inlocuiesc busonul de evacuare si furtunul de evacuare

inlocuirea pe partea stangi
1) Scoateti surubul de prindere a izolatiei din
dreapta si scoateti furtunul de evacuare.

si prindeti-l in partea dreapta.

3) Introduceti furtunul de evacuare si strangeti
cu surubul de prindere a izolatiei. Daca uitati
sa 1l strangeti pot avea loc pierderi de apa.

2) Scoateti busonul de evacuare din partea stanga

Pozitia prinderii furtunului de evacuare
Furtunul de evacuare se afla in spatele unitatii.

| )
g/) (*Q Pariea dreapta
P

artea frontala a unitatji
Prindere pe partea stanga

Prindere pe partea dreapta
(implicita din fabrica)

Surub de fixare N \ / Surub de fixare
a izolatjei I N aizolaiel
T Ny,

Furtun / <— Furtun
de evacuare — de evacuare

1) Puneti la loc busonul de evacuare si furtunul de evacuare.
2) Prindeti furtunul de evacuare de dedesubtul tevilor

agentului frigorific cu banda adeziva de vinil.

3) Asigurati-va ca ati conectat furtunul de evacuare la stutul

de evacuare in locul unui buson de evacuare.

Cum se pune busonul de evacuare
Nu aplicati ulei de ungere (ulei agent
frigorific) pe busonul de evacuare
la introducere. Aplicarea uleiului
.—59 de ungere pe busonul de evacuare
va duce la deteriorarea bugsonului
si la scurgeri pe la buson.
Introduceti o cheie hexagonala (4 mm).

Fard A
e

&

4) Dati forma conductei agentului frigorific de-a lungul marcajului pentru traseul tubulaturii de pe placa de montare.
5) Treceti furtunul de evacuare si conductele agentului frigorific prin gaura din perete, apoi asezati unitatea interioara in
carligele placii de montare utilizadnd ca ghidaj marcajele A din partea de sus a unitaji interioare.

6) Trageti inauntru cablul de legatura intre unitati.

7) Conectati conductele dintre unitati.

8) Infasurati la un loc conductele agentului
frigorific si furtunul de evacuare cu banda
izolatoare ca in figura din dreapta (in cazul
trecerii furtunului de evacuare prin spatele
unitatii interioare).
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Astupati gaura Infasurati in banda izolatoare portiunea

cuchitsaualt infasurati indoita a conductei agentului frigorific.
material de chituire. 35 pangs Suprapuneti cel putin jumatate din latimea
adeziva benzii la fiecare trecere.
de vinil.



Instalarea unitatii interioare

9) Aveti grija sa nu prindeti cablul care leaga unitatile in unitatea
. . . < . . . e . Conductor
interioara si apasati pe marginea de jos a unitatji interioare cu intre unltaU
ambele méini pana cand se fixeaza ferm in cérligele pléacii de Furtun \@Placa
montare. Fixati unitatea interioara pe placa de montare cu suruburile  ge evacuar% de montare
de fixare a unitatii interioare (M4 x 12L). /

O %\ Conducte agent

frigorific

.3
—
W&\\@surub de fixare a unitatii interioare
Cadru de fund (M4 x 12L) (2 puncte)
4-3. Tubulatura ingropata in perete < Perete interior
Introduceti furtunul E/

Urmati instructiunile de la tubulatura prin spate, stanga. | 4e evacuare
Introduceti furtunul de evacuare la aceasta adancime ca |la aceasta adancime N

s& nu fie tras afara de pe conducta de evacuare. ca sa nu fie tras afara | 5o § Furtun de evacuare
de pe conducta sau mai mult N
de evacuare. N N
IN._—Teava de evacuare
Perete exterior — N N din clorura de vinil

@30 sau mai mult

5. Tubulaturi in partea de jos sau lateral

=/

Capac lateral (pe partea unitatii)

Partea grilajului frontal

= —
Figura prezinta situatia in care tubulatura este . N
pe stanga, jos.
Capac lateral NS

(pe partea grilajului frontal)  Figura prezinta situatia in care tubulatura este
pe stanga, lateral.

1) Taiati capacul orificiului de trecere a conductei cu un bomfaier.
* Pentru tubulatura in partea de jos: pe partea de jos a grilajului frontal
* Pentru tubulatura in lateral: pe capacul lateral (pe partea grilajului frontal si pe partea unitatji)
Puneti panza bomfaierului pe crestatura si taiati capacul pasajului tevii de-a lungul suprafetei interioare neregulate.

2) pupé taierea capacului pasajului tevii, pilii.
Indepartati bavurile de-a lungul sectiunii taiate utilizand o pila lunga semirotunda.

3) Infasurati cablul de legatura intre unitati impreuna conductele agentului frigorific si furtunul de evacuare cu bandé izolatoare.
Apoi treceti furtunul de evacuare si conductele agentului frigorific prin gaura din perete dupa ce le introduceti in deschiderea
taiata pentru tubulatura.

/ // infasurati impreuna conductele agentului frigorific
N7 si furtunul de evacuare cu banda adeziva din vinil.
Tubulatura Tubulatura
pe dreapta, pe stanga,
/ lateral lateral
\ Tubulatura pe dreapta, jos Tubulatura pe stanga, jos

NOTA
» Aveti grija sa nu patrunda aschii in partea de actionare a bratului.
* Aveti grija sa nu exercitati presiune pe panoul frontal inferior.

10 mRomana
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Instalarea unitatii interioare

6. cablaj

I e L LTI T9ED, efectuati instalarea conform descrierii din manualul de instalare furnizat

impreuna cu unitatea exterioara multipla.

1) Dezizolati capetele cablului (15 mm).

2) Potriviti culorile cu numerele bornelor de la regleta de borne a unitatilor interioara si exterioara si fixati ferm cu suruburi
conductorii pe bornele corespunzatoare.

3) Conectati cablurile de impamantare la bornele respective.

4) Trageti de conductori pentru a va asigura ca sunt bine fixati, apoi prindeti cablurile cu opritoarele de cabluri.

5) Tn cazul conectarii la un sistem de adaptare, intindeti cablul telecomenzii si atasati S21.

6) Dati forma cablurilor astfel incat capacul de deservire sa se fixeze in sigurantd, apoi inchideti capacul de deservire.

= Fixati bine firele r )
Regleta de borne . cu suruburile bornelor. _Extv.snoru
RN R Cutie componente electrice interioara
12603 @ Treceti firele astfel incat capacul Conductor intre unitati |éé%@||b’5%|
[elel de deservire sa se fixeze cu 4 fire de 1,5 mm? sau mai mult
in siguranta. HO5RN L J
L] =2 Fixati ferm opritoarele cablurilor, )
.E astfel incat cablurile respective Unitate
sa nu fie fortate excesiv interioara
din exterior. all
Opritor conductor Fixati bine flrele
Utilizati tipul de conductor specificat. cu suruburile bornelor.

/N\PRECAUTIE

La cuplarea cablurilor de conectare la regleta de conexiuni utilizadnd un cablu cu un
singur conductor, asigurati-va ca |-ati buclat.

£ - /--\ - ) Q)
Problemele de instalare pot provoca incalzirea sau incendii. u__l_J H | ain|Ont

<Bine> <Gresit>
/N\ AVERTIZARE
* Nu utilizati cabluri imbinate, prelungitoare sau conexiuni imperfecte deoarece pot duce la supraincalzire, electrocutare sau
incendii.

* Nu utilizati in interiorul produsului componente electrice achizitionate pe plan local. (Nu bransati alimentarea pentru pompa
de evacuare etc. de la placa de borne.) Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendii.

* Nu conectati unitatea interioara la reteaua electrica. Conectati-o numai la unitatea exterioara, in caz contrar exista riscul
electrocutarii sau incendiilor.
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Instalarea unitatii interioare

Schema cablajului

Legenda schemei de cablaj unificate

Pentru piesele in cauza si numerotare, consultatj eticheta adeziva a schemei de cablaj de pe unitate. Numerotarea pieselor s-a facut cu litere arabe in ordine

crescatoare pentru fiecare piesa si apare in prezentarea de ansamblu de mai jos cu simbolul ™" in codul piesei.

s DISJUNCTOR D IMPAMANTARE DE PROTECTIE
—@— CONEXIUNE IMPAMANTARE DE PROTECTIE (SURUB)
—(=— , D» CONECTOR @ REDRESOR
JT- PAMANT —-)— CONECTOR RELEU
o W == CABLAJ DE LEGATURA Iﬁl CONECTOR SCURTCIRCUIT
—+—7F SIGURANTA —OO— BORNA
_’é‘_ UNITATE INTERIOARA [TT1] REGLETA DE CONEXIUNI
INDOOR
-_D_ UNITATE EXTERIOARA o e CLEMA DE CABLU
OUTDOOR

BLK : NEGRU GRN VERDE PNK ROZ WHT : ALB
BLU : ALBASTRU GRY : GRI PRP, PPL VIOLET YLW GALBEN
BRN MARO ORG PORTOCALIU RED ROSU
AP PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE PS COMUTATOR RETEADE ALIMENTARE
BS* BUTON PORNIRE/OPRIRE, INTRERUPAT OR FUNCTIONARE  PTC* PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE TERMISTOR
BZ HO SONERIE Q TRANZISTOR BIPOLAR INTRARE IZOLAT (IGBT)
c* CONDENSATOR QDI DISJUNCTOR PENTRU SCURGEREA LA PAMANT
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, CONEXIUNE, CONECTOR QL DISPOZITIV DE PROTECTIE LASUPRASARCINA
HR*, MR*_A,MR*_B,S* U, V,
W, XA
D* VD DIODA QM INTRERUPATOR TERMIC
DB* PUNTE DE DIODE R* REZISTENTA
DS* COMUTATOR BASCULANT RT TERMISTOR
E*H INCALZITOR RC RECEPTOR
F*U, FU* (PENTRU CARACTERISTICI, SIGURANTA SC LIMITATOR
CONSULTATI PLACADE CIRCUITE
IMPRIMATE DIN UNITATE)
FG* CONECTOR (MASA CADRU) S INTRERUPATOR FLOTANT
H* CABLAJ S*NPH SENZOR DE PRESIUNE (INALTA)
H*P, LED*, VL LAMPA PILOT, LED S*NPL SENZOR DE PRESIUNE (SCAZUTA)
HAP LED (VERDE MONITORIZARE FUNCTIONARE) S*PH, HPS* COMUTATOR DE PRESIUNE (INALTA)
INALTA TENSIUNE INALTA TENSIUNE S*PL COMUTATOR DE PRESIUNE (SCAZUTA)
IES SENZOR OCHI INTELIGENT ST TERMOSTAT
IPM* MODUL DE ALIMENTARE INTELIGENT S*W, SW* INTRERUPATOR FUNCTIONARE
K*R, KCR, KFR, KHUR RELEU MAGNETIC SA* DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE
L SUB TENSIUNE SR*, WLU RECEPTOR SEMNAL
L* BOBINA Ss* COMUTATOR SELECTOR
L*R BOBINA DE REACTANTA SHEET METAL PLACA FIXA REGLETA DE CONEXIUNI
M* MOTOR PAS CU PAS TR TRANSFORMATOR
MC MOTOR COMPRESOR TC,TRC EMITATOR
M*F MOTOR VENTILATOR VRV VARISTOR
MP MOTOR POMPA DE EVACUARE VR PUNTE DE DIODE
M*S MOTOR PENTRU OSCILATIE WRC TELECOMANDA FARA FIR
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELEU MAGNETIC X* BORNA
N NUL XM REGLETA DE BORNE (SET)
n=* NUMARUL TRECERILOR PRIN MIEZUL DE FERITA YE BOBINA VENTIL ELECTRONIC DE DESTINDERE
PAM MODULATIE AMPLITUDINE-PULS Y*R, Y*S BOBINA VENTIL ELECTROMAGNETIC DE
INVERSARE
PCB* PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE zc MIEZ DE FERITA
PM* MODUL DE ALIMENTARE ZF, Z°F FILTRU DE ATENUARE
PRECAUTIE

Be;inegi ca functionarea se va relua automat daca reteaua electrica este oprita si apoi repornita.
INALTA TENSIUNE - asigurati-va ca ati descarcat complet condensatorul electric inaintea lucrarilor de

reparatie.

Risc de defectiune sau pierderi de apa!
Nu spalati dvs. in interiorul instalatiei de aer conditionat.

12
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Instalarea unitatii interioare

7. Tubulatura de evacuare

1) Racordati furtunul de evacuare conform descrierii din dreapta.

Furtunul de evacuare
va fi inclinat in jos.

Nu se admit coturi.

Nu introduceti in apa
capatul furtunului.

—

2) Scoateti panoul frontal superior si filtrele de aer.(Cititi metoda de scoatere de la
pagina 4.)
Turnati putina apa in tava de evacuare pentru a verifica daca debitul apei este
in regula.

3) Daca furtunul de evacuare trebuie prelungit, ob{ineti un furtun de prelungire cu un Furtun

. K . 4 © Furtun de evacuare
diametru interior de 16 mm. _uﬁig_vthfafe 8 prelungit
Izolati termic sectiunea interioara a furtunului de prelungire. interioara E -WIIII

Conducta termoizolatoare
(procurare la fata locului)

4) Atunci cand conectati o teava rigida din clorura
de polivinil (diametru nominal de 13 mm) direct

e}
Sy
la furtunul de evacuare atasat la unitatea m} g D > Oj

interioara ca la lucrarea tubulaturii in perete,

utilizati ca racord orice prizd de evacuare din Furtun de evacuare livrat  Prizd de evacuare Conduct rigida din clorura
X R impreuna cu unitatea disponibila in comert de polivinil disponibila
comert (diametru nominal de 13 mm). interioara (diametru nominal 13 mm)  in comert

(diametru nominal 13 mm)
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Proba de functionare si verificarea

1.

Proba de functionare si verificarea

1-1 Masurati tensiunea de alimentare si asigurati-va ca se incadreaza in intervalul specificat.
1-2 Proba de functionare se va efectua atat in modul de racire, cét si in cel de incalzire.

n modul de r&cire, selectati cea mai joasd temperaturd programabil; in modul de incalzire, selectati cea mai ridicata
temperatura programabila.
1) Proba de functionare se poate dezactiva in ambele moduri, in functie de temperatura incaperii.
Utilizati telecomanda pentru proba de functionare conform descrierii de mai jos.

Proba de functionare pentru telecomanda

1) Apasati pe butonul "PORNIRE/OPRIRE" pentru a porni instalatja.

)
2) Apasati simultan pe butoanele "TEMP" si "MODE".
3) Apasati pe butonul "TEMP" si selectati "77".
4) Apasati pe butonul "MODE".
3)

functionare, apasati pe butonul "PORNIRE/OPRIRE".

Proba de functionare se termina in aprox. 30 de minute si trece apoi la modul normal. Pentru opri proba de

2) Dupa incheierea probei de functionare, setati temperatura la un nivel normal (26°C - 28°C in modul de racire,

20°C - 24°C in modul de incalzire).

3) Pentru protectie, instalatia dezactiveaza repornirea functionarii timp de 3 minute dupa oprire.

1-3 Efectuati proba de functionare in conformitate cu manualul de exploatare, pentru a va asigura ca toate
functiile si piesele, cum ar fi fantele de ventilatie, functioneaza normal.
+ Instalatia de aer conditionat are nevoie de putina energie ih modul de veghe. Daca instalatia nu se va utiliza pentru

o perioada de timp dupa montare, opriti disjunctorul pentru a elimina consumul de energie inutil.

+ Daca disjunctorul se declangeaza si intrerupe alimentarea instalatiei de aer conditionat, instalatia va reveni la modul
de functionare initial atunci cand disjunctorul este deschis din nou.

2. Elemente de verificat

Elemente de verificat Simptom Verificati
Un!tatlle interioara si exterioara sunt instalate corespunzator, pe baze Caidere, vibratii, zgomot
solide.
- . N Functie de racire/incalzire
Nu exista scurgeri de gaz frigorific. . 9
incompleta
TeV|Ie de gaz si lichid frigorific si prelungirea furtunului de evacuare sunt Scurgeri de ap
izolate termic.
Circuitul de scurgere este montat corespunzator. Scurgeri de apa
Instalatia este impamantata corespunzator. Scurgeri de curent
S-au utilizat conductorii specificati pentru a conecta unitatile intre ele. Nu fu.nctlonea.za sau
deteriorare prin topire
Priza de admisie sau evacuare a aerului la unitatea interioara sau . TS
L - Functie de racire/incalzire
exterioara nu este obturata. incomoleta
Ventilele de inchidere sunt deschise. P
Unitatea interioara primeste corect comenzile de la telecomanda. Nu functioneaza
14 mRomana
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