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Instalacni prirucka

Pokojova klimatizacni jednotka Daikin
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1 O této dokumentaci

1.1 O tomto dokumentu

INFORMACE

Zkontrolujte, zda ma uzivatel tiSténou dokumentaci a
pozadejte jej, aby si ji ponechal pro budouci potfebu.

Uréeno pro:

Autorizovani instalaéni technici

INFORMACE

Tento spotfebi¢ je ur€en k pouziti odborniky nebo
Skolenymi uzivateli v obchodech, v lehkém primyslu a na
farmach, nebo pro komeréni a domaci pouziti uréenymi
osobami.

Soubor dokumentace

Tento dokument je soucasti souboru dokumentace. Kompletni
soubor se sklada z nasledujicich ¢asti:

= Hlavni bezpeénostni upozornéni:

= Bezpeénostni pokyny, které si MUSITE prostudovat pred
instalaci

= Format: Papir (v krabici vnitfni jednotky)
= Instalacni pfirucka vnitrni jednotky:

= Pokyny k instalaci

= Format: Papir (v krabici vnitfni jednotky)
= Referencni prirucka k instalaci:

= Priprava instalace, spravné postupy, referen¢ni data ...

= Format: Digitalni soubory na webu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na
mistnich internetovych strankach Daikin nebo u vaseho prodejce.

Pavodni dokumentace je napsana v anglic¢tiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.

Technické udaje

= Podsoubor nejnovéjsich technickych udaju je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny verejné).

= Uplny soubor nejnovéjSich technickych udaji je dostupny na
extranetu Daikin (vyzaduje se ovéfeni).

2 Informace o skrini

21 Vnitini jednotka

INFORMACE

Nasledujici obrazky jsou pouze pFiklad a NEMUSI zcela
odpovidat uspofadani vaseho systému.

2141 Sejmuti prislusenstvi z vnitini jednotky
a b c d e f

9
1% 1% 1x 2x 2x% 2x 1%
/ 1)‘ g i
7
Instalaéni prirucka
Navod k obsluze
Vseobecna bezpecnostni upozornéni
Dezodorizaéni filtr z apatitu titanu (pouze pro FTXP-L a
ATXP-L)
Upevriovaci $roub vnitini jednotky (M4x12L). Viz také
"5.5.3 Montaz vnitfni jednotky na upeviiovaci desku" na
strance 13.
f Sucha baterie AAA.LRO3 (alkalicka) pro jednotku
uzivatelského rozhrani
g Drzak uzivatelského rozhrani
h  Uzivatelské rozhrani
i Montazni deska

Q0T o

o

Instalaéni pfiruc¢ka

6

DAIKIN

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Pokojova klimatiza¢ni jednotka Daikin
3P512025-1C — 2018.01


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

3 Informace o jednotce

3 Informace o jednotce

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnit této jednotky je mirné horlavé.

3.1 Usporadani systému

L *’*_"l'“
el |
=

TT LT CCTTTTTTTTCTTTTTT T (3

Vnitfni jednotka

Servisni kryt

Vzduchovy filtr

Dezodorizac¢ni filtr z apatitu titanu (pouze pro ATXP-L a
FTXP-L)

Potrubi s chladivem, odtokova hadice a propojovaci kabel
Izolaéni paska

0T

-

3.2 Provozni rozsah

Aby byl zaru€en bezpecny a ucinny provoz, pouzivejte systém
v povoleném rozsahu teplot a vihkosti vzduchu.

Provozni rezim Provozni rozsah

Chlazeni®®) = Venkovni teplota: —10~46°C
= Vnitfni teplota: 18~32°C
= Vnitfni vihkost: <80%

411 Pozadavky na misto instalace vnitini
jednotky

INFORMACE

Hladina akustického tlaku je niz§i nez 70 dB(A).

= Prutok vzduchu. Zajistéte, aby nic neblokovalo pratok vzduchu.

= Drenaz. Ujistéte se, Zze kondenzovanou vodu lze spravné
odvadét.

= lzolace stény. Jestlize teplota stény presahuje 30°C a relativni
vlhkost vzduchu 80%, nebo pokud se do stény pfivadi Cerstvy
vzduch, je tfeba pouzit dalSi izolaci (polyetylenovou pénu o
tloustce nejméné 10 mm).

= Pevnost stény. Zkontrolujte, zda je pevnost stény nebo podlahy
dostate€na, aby mohly nést hmotnost jednotky. Pokud si nejste
jisti, pfed instalaci jednotky sténu nebo podlahu vyztuzte.

Z dlvodu zamezeni ru$eni obrazu dbejte na to, aby byl napajeci
kabel veden ve vzdalenosti nejméné 1 m od televiznich a
rozhlasovych prijimagt. Podle typu radiovych vin NEMUSI BYT
vzdalenost 3 metry k eliminaci Sumu dostate¢na.

= Zvolte misto, u néhoz NEBUDE horky/studeny vzduch vychazejici
z venkovni jednotky nebo provozni hluk nikoho obtéZovat.

= Zarivkova svétla. Prfi instalaci bezdratového uzivatelského
rozhrani v mistnosti se zafivkovymi svétly méjte na paméti
nasledujici pokyny, jejichz dodrzenim zabranite ruseni:

= Nainstalujte bezdratové uzivatelské rozhrani co nejblize k
vnitfni jednotce.

= Vnitfni jednotku instalujte co nejdale od zafivkovych svétel.

NEDOPORUCUJE SE instalovat jednotku do nasledujicich mist,
protoze to mlze zkratit jeji Zivotnost:

= V mistech se zna¢né kolisajicim napajenim
= Ve vozidlech nebo na lodich
= V mistech s vyskytem kyselych nebo zasaditych par

= Mista s moznym vyskytem milhy, spreji nebo par mineralnich
oleju v atmosfére. Plastové dily by se mohly poskodit a vypadnout
nebo zpusobit tnik vody.

= Na mistech, kde jednotka bude vystavena pfimému slune¢nimu
zafeni.

= V koupelnach.

= Oblasti citlivé na hluk (napfiklad loZnice), aby hluk provozu
jednotky nezpUsoboval zadné potize.

Ohiev® = Venkovni teplota: —15~24°C
= Vnitfni teplota: 10~30°C
Suseni® = Venkovni teplota: —10~46°C

= Vnitfni teplota: 18~32°C
= Vnitini vlhkost: <80%

VYSTRAHA

NEUMISTUJTE predméty pod vnitfni nebo vnéjsi jednotku,
pokud by mohly zvlhnout. Jinak mohou kondenzace na
jednotce ¢i na potrubi chladiva, znecisténi vzduchového
filtru nebo zaneseni odpadu zpUsobit odkapavani, které
muze znedistit nebo poskodit predmét pod jednotkou.

Pokud pracuje mimo rozsah povolenych hodnot:
(a) Bezpecnostni zafizeni mlze zastavit provoz systému.
(b) Na vnitfni jednotce muze kondenzovat voda a odkapavat.

4 Priprava

4.1 Priprava mista instalace

= Odstupy umisténi. Namontujte jednotku alespon 1,8 metru od
podlahy a udrzujte nasledujici odstupy od stén a stropu:

o
5¢
Al

=50 =50

A VYSTRAHA

Zafizeni musi byt uloZzeno v mistnosti bez nepretrzité
pracujicich zdroju zazehnuté (napfiklad otevieny plamen,
pracujici plynové zafizeni nebo elektrické topidlo).

(mm)

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Pokojova klimatiza¢ni jednotka Daikin
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5 Instalace

4.2 Priprava chladivového potrubi

4.2.1 Pozadavek na chladiciho potrubi

Primeér potrubi chladiva

Pouzijte stejné pruméry jako spojeni na venkovnich jednotkach:

Trida Potrubi kapaliny L1 |Potrubi plynu L1
20~35 76,4 9,5
50~71 76,4 @12,7

Material potrubi chladiva

= Material potrubi: BezeSvé médéné potrubi odkysli¢ené kyselinou
fosforenou.

= Spojeni s prevleénou matici: Pouzivejte pouze Zihany material.

= Stupen pnuti a tloustka stény potrubi:

Vnéjsi pramér | Stupeni pnuti | Tloustka (t)@

(9)
6,4 mm (1/4") Zihany (O) 20,8 mm N’/
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

(a) V zavislosti na pfisluSené legislativé a maximalnim
pracovnim tlaku (viz "PS High" na typovém S§titku jednotky)
se mize vyzadovat vétsi tloustka stény potrubi.

4.2.2 Izolace chladivového potrubi

Vnéjsi primér Vnéjsi pramér Tloustka izolace (t)
potrubi (3,) izolace (@)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm

Pfesahuje-li teplota 30°C a relativni vlhkost je vysSi nez 80%,
tloustka izolaéniho materialu by méla byt nejméné 20 mm, aby se
predeslo moznosti kondenzace par na povrchu izolace.

5 Instalace

5.1 Pristup k vnitinim ¢astem jednotek

511 Otevieni vnitini jednotky

Demontaz predniho panelu

1 Podrzte pfedni panel za Uchyty na obou stranach a otevrete je;j.

()

a Prohlubné na jednotce

2 Demontujte pfedni panel smérem doleva nebo doprava a
vytahnéte jej smérem k sobé.

Vysledek: Hridel pfedniho panelu na jedné strané bude
odpojen.

3 Poté stejnym zplsobem rozpojte otocny ¢ep na druhé strané.

a Cep predniho panelu

Montéaz predniho panelu

1 Prfedni panel nasadte zpét. Vyrovnejte hfidele s drazkami a
zasunte je az na doraz.

2 Uzaviete pomalu pfedni panel a stisknéte obé strany uprostfed.

Demontaz ¢elni mrizky

A UPOZORNENI

Pouzivejte adekvatni osobni ochranné pomucky (ochranné
rukavice, bezpecnostni bryle,...) pfi instalaci, udrzbé nebo
provadéni servisu systému.

1 K vyjmuti vzduchového filtru sejméte ¢elni panel.
2 Demontujte 2 Srouby (tfida 20~35) nebo 3 Srouby (tfidy 50~71)
z Celni mfizky.

3 Stahnéte dolu 3 horni haky oznacené symbolem se 3 krouzky.

I

a Horni hak
b  Symbol se 3 krouzky

4 Doporucujeme pred sejmutim pfedni mfizky otevrit kapku.

5 Umistéte obé ruce pod stfedovou ¢ast pfedni mfizky, zatlacte ji
nahoru a smérem k sobé.

Montaz predni mrizky

1 Prfedni mfizku instalujte a pevné zahaknéte 3 horni haky.

2 Namontujte 2 Srouby (tfida 20~35) nebo 3 Srouby (tfidy 50~71)
zpét na predni mfizku.

3 Nasadte vzduchovy filtr na své misto a poté namontujte Celni
panel.

Instalaéni pfiruc¢ka
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5 Instalace

Demontaz krytu elektrické skriné
1 Odstrante pfedni mfizku.
VysSroubuijte 1 Sroub horniho krytu elektrické skfiné.

Otevrete kryt elektrické skfiné zatazenim za vycCnivajici ¢ast na
horni strané krytu.

4 Vyhaknéte vycnélek na dolni strané a demontujte kryt elektrické
skiiné.

a Vycnélek
b Vycnivajici ¢ast na horni strané krytu
¢ Sroub
5 Chcete-li namontovat kryt, nejprve zahaknéte dolni vycnélek za
elektrickou skFin, pak nasunte kryt na 2 horni vyénélky.
Trida 20~35:
a b c a c

Otevieni servisniho krytu
1 Demontujte 1 Sroub servisniho krytu.

2 Vytahnéte servisni kryt vodorovné smérem od jednotky.

a Sroub servisniho krytu
b Servisni kryt

5.2 Instalace vnitini jednotky

5.21 Instalace upevnovaci desky

1 Namontujte docasné upevriovaci desku.
2 Upevnovaci desku vyrovnejte.

3 Oznacte stfedy mist vrtani na sténé pomoci paskového méfitka.
Umistéte konec paskového méfitka na znacku ">".

4 Dokoncete montaz zajisténim upeviiovaci desky na sténé
pomoci Sroubd.

INFORMACE

Sejmuty kryt vstupu potrubi Ize ulozit do kapsy montazni
desky.

o7

o P8 S0

116.5

285

44.5

\\\
&|\ /
445

(mm)

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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5 Instalace

Trida 50~71:

295

Doporucené body k uchyceni upevriovaci desky
Kapsa pro kryt vstupu potrubi

Vye€nélky pro umisténi vodovahy

Otvor prochazejici sténou o @65 mm

Poloha odtokové hadice

Misto pro uloZeni paskového méfitka na znacku ">"
Konec plynového potrubi

Konec kapalinového potrubi

TQ D Q20T QO

5.2.2 Vrtani otvoru ve sténé

A UPOZORNENi

U stén obsahujicich kovové ramy nebo desky zajistéte
pouziti potrubi ulozeného do stény a u priichozich otvord
odpovidajicich krytd, aby nedoSlo k moznému zahfati,
Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

POZNAMKA

Zkontrolujte, zda jsou mezery kolem potrubi dobfe
utésnéné vhodnym tésnicim materidlem (bézna dodavka),
aby nedochazelo k prosakovani vody.

1 Ve sténé vyvrtejte pruchozi otvor o priméru 65 mm tak, aby
meél otvor Sikmy sklon smérem k vnéjsi strané.

2 Do otvoru zasunte potrubi ulozeného do stény.

3 Do potrubi ve sténé vlozte kryt.
ab

0 N

b a (mm)
a Potrubi uloZzené ve sténé
b  Tmel
¢ Kryt otvoru ve sténé
Poznamka: Po dokonceni zapojeni kabelaze, potrubi chladiva a
vypoustéciho potrubi NEZAPOMENTE utésnit mezery t&snicim
tmelem.

5.2.3 Demontaz krytu hrdla potrubi

Chcete-li pfipojit potrubi na pravé strané, vpravo dole, na levé strané
nebo vlevo dole, MUSI byt kryt hrdla potrubi odstranén.

1 Nozem nebo pilkou vyfiznéte stinovanou ¢ast predni mrizky.

2 Odstrarite otfepy podél fezu pomoci pulkulatého pilniku.

|

@ POZNAMKA

NEPOUZIVEJTE k odstranén krytu hrdla potrubi &tipaci
klesté, protoze by to zplsobilo posSkozeni pfedni mfizky.

5.2.4  Zajisténi drenaze

Ujistéte se, Ze kondenzovanou vodu Ize spravné odvadét. Patfi sem:
= Obecné pokyny

= PFipojeni vypoustéciho potrubi chladiva k vnitfni jednotce

= Kontrola tnik( vody

Obecné pokyny
= Délka potrubi. Udrzujte vypoustéci potrubi co nejkratsi.

= Velikost potrubi. Jestlize je nutné prodlouzeni odtokové hadice
nebo je tfeba pouzivat vestavéné odtokové potrubi, pouzijte
odpovidajici soucasti, které odpovidaji rozmeéru hrdla hadice.

Instalaéni pfiruc¢ka
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5 Instalace

|LD16
218

@ POZNAMKA

= Vypoustéci hadici instalujte se spadem.
= Neni povolen vznik kapes.
= Konec vypoustéci hadice NEUMISTUJTE do vody.

= Prodluzovaci vypoustéci hadice. Chcete-li prodlouzit vypoustéci
hadici, pouzijte hadici s vnitfnim primérem @16 mm z bézné
dodavky. NEZAPOMENTE pouZit tepelnou izolaci na vnitfni &ast
prodluzovaci hadice.

a © b
e ﬁm:
a Odtokova hadice dodavana s vnitfni jednotkou

b Trubice tepelné izolace (béZna dodavka)
¢ ProdluZzovaci odtokova hadice

= Tuha trubka z PVC. Pokud pfipojujete tuhou trubku z PVC
(jmenovity @13 mm) pfimo na vypoustéci hadici s integrovanym
potrubim, pouzijte vypoustéci pfipojku (jmenovity @13 mm) z
bézné dodavky.

b c
- T - 7
Odtokova hadice dodavana s vnitfni jednotkou

a
b Vypoustéci spojka s jmenovitym @13 mm (béZna dodavka)
¢ Tuha trubka z PVC (bézna dodavka)

] 8
_

= Kondenzace. Podniknéte opatfeni proti kondenzaci. Vypoustéci
potrubi uvnitf budovy Uplné izolujte.

1 Vlozte vypoustéci hadici do vypoustéci trubky, jak je
znazornéno na obrazku. V takovém pfipadé nebude vytazena
z odtokového potrubi.

I

-|.| mm

Pfipojeni potrubi zprava, zprava zezadu nebo
zprava zdola

INFORMACE

Tovarni konfigurace je urcena pro pfipojeni potrubi z pravé
strany. Pro pfipojeni z levé strany demontujte potrubi z
pravé strany a namontujte jej na stranu levou.

1 Upevnéte vypoustéci hadici pomoci samolepici vinylové pasky
k dolni strané potrubi chladiva.

2 Obalte vypoustéci hadici s potrubim chladiva spole¢né izolaéni
paskou.

c

B
A Potrubi zprava

B Potrubi zprava zdola

C Potrubi zprava zezadu

a Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zprava.

b  Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zprava zdola.

Pripojeni potrubi zleva, zleva zezadu nebo zleva
zdola

INFORMACE

Tovarni konfigurace je uréena pro pfipojeni potrubi z pravé
strany. Pro pfipojeni z levé strany demontujte potrubi z
pravé strany a namontujte jej na stranu levou.

1 Demontujte upeviiovaci Sroub izolace na pravé strané, poté
odstrarite odtokovou hadici.

2 Vyjméte vypoustéci zatku nalevo a vsadte ji napravo.
POZNAMKA
P¥i montazi NEPOUZIVEJTE mazaci oleje (chladici olej)

na vypoustéci zatku. Vypous$téci zatka by se mohla
poékodit a zpUsobit unik.

a Sestihranny kli¢ 4 mm

3 Viozte vypoustéci hadici na levou stranu a nezapomerite ji
dotahnout upevriovacim Sroubem; jinak by mohlo dojit k Uniku.

a  Sroub k upevnéni izolace
b Vypoustéci hadice

4 Vypoustéci hadici pfipojte ke spodni strané potrubi chladiva
pomoci samolepici vinylové pasky.

A Potrubi zleva ze strany
B Potrubi zleva zezadu

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Pokojova klimatiza¢ni jednotka Daikin
3P512025-1C —2018.01
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5 Instalace

C Potrubi zleva zdola
a Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zleva.
b  Sejméte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zleva zdola.

Kontrola unikd vody

1 Vyjméte vzduchové filtry.

2 Do vypoustéci vany nalijte pozvolna pfiblizné 1 litr vody a

zkontrolujte pfipadnou netésnost. Potrubi plynu

Izolace plynového potrubi
Propojovaci kabel
Potrubi kapaliny

Izolace potrubi kapaliny
Dokoncovaci paska
Vypoustéci hadice

-0 Q0T Q

g9
@ POZNAMKA

Zkontrolujte, zda je izolované celé potrubi chladiva.
Jakékoliv volné obnazené potrubi muze zpusobovat
kondenzaci.

5.3 Pfipojeni potrubi chladiva

‘ NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi Pripojeni elektrického vedeni

5.3.1 Pokyny pro pripojovani potrubi chladiva

VYSTRAHA

Pro pfipojovani trubek vezméte v Gvahu nasledujici pokyny: .
Pro privod napéjeni VZDY pouzivejte kabely s vice jadry.

= Béhem pfipojovani prevle¢né matice naneste na vnitfni povrch
rozvalcovaného konce olej nebo esterovy olej. Pfed zavére€nym
dotaZenim na tésno dotahnéte 3 nebo 4 otacky rukou.

VYSTRAHA

Je-li napéajeci kabel poskozen, je NUTNE provést jeho
; ‘ vymeénu vyrobcem, jeho zastupcem nebo jinou opravnénou
— \ v P , . -
e T /& osobou, aby bylo vyloueno riziko Urazu elektrickym
/ proudem nebo jiného nebezpedi.

54
NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

B>

= Pro povolovani prevleéné matice pouzivejte VZDY dva klice L
spole¢né. NEPRIPOJUJTE napajeci kabel k vnitini jednotce. Mohlo
by to zpUsobit Graz elektrickym proudem nebo pozar.

= Pouzivejte k dotaZeni prevle¢né matice VZDY spole&né kli¢ na
matice a momentovy kli¢. Zabranite tim popraskani matice a
netésnostem.

VYSTRAHA

= Uvnitf produktu NEPOUZIVEJTE elektrické sougastky
zakoupené v béznych obchodech.

= Napéjeni pro vypoustéci éerpadlo atd. NEVYVADEJTE
ze svorkovnice. Mohlo by to zpusobit Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

A VYSTRAHA

Udrzuijte propojovaci kabelaz vzdy mimo kontakt médenym

B>

Momentovy kli¢

a

b Klig potrubim bez tepelné izolace, protoze toto potrubi bude

¢ Spojeni potrubi velmi horké.

d Prevle¢na matice

Rozmér Dotahovaci Rozméry Tvar 5.41 Pripojeni elektrické kabelaze k vnitini
potrubi (mm) | moment (N°m) | rozvalcovanéh | rozvalcovanéh jednotce
o hrdla (A) o hrdla (mm)
(mm) Elektroinstalatni prace museji byt provedeny v souladu s

26 4 15~17 8.7~9 1 0022 instalac¢nim navodem a narodnimi elektrickymi pfedpisy a normami.
795 33~39 12 .8~13.2 Aq“% 1 Ustavte vnitfni jednotku na haky upeviiovaci desky. Jako

voditko pouzijte znacky "A".

212,7 50~60 16,2~16,6 T‘ fw 040

Al

5.3.2 Pripojeni potrubi chladiva k vnitini
jednotce
= Délka potrubi. Udrzujte potrubi chladiva co nejkratsi.

= Spojeni s prevleénou matici. Pfipojte potrubi chladiva k
venkovni jednotce pomoci pfipojeni s pfevle¢nou matici.

* lzolace. Izolujte potrubi chladiva, propojovaci kabel a vypoustéci a  Upeviiovaci deska (pfislusenstvi)

hadici na vnitini jednotce nasledujicim zptisobem: b Propojovaci kabel
¢ Kabelovod

Instala¢ni pfirucka DAIKIN (A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
1 2 Pokojova klimatiza¢ni jednotka Daikin
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5 Instalace

2 Oteviete predni panel a pak servisni kryt. Viz také
"5.1.1 Otevreni vnitini jednotky" na strance 8.

3 Propojovaci vodi¢e od venkovni jednotky prostréte prichozim
otvorem ve sténé a poté zadni stranou vnitfni jednotky a skrze
predni stranu.

Poznamka: V pfipadé, Ze byl propojovaci kabel zbaven izolace
predem, zakryjte konce izola¢ni paskou.

4 Ohnéte konce kabelu nahoru.

@ POZNAMKA

= Napajeci kabelova pfipojka a pfenosové vedeni musi
byt ulozeny oddélené. Prenosova kabeldz a napajeci
kabelaZ se mohou kFiZit, ale NESMI vést rovnobézné.

= Aby nedochéazelo k elektrickému ruSeni, musi byt
vzdalenost mezi ob&ma typy kabeldZe VZDY
minimalné 50 mm.

VYSTRAHA

Provedte pfiméfena opatfeni, aby mala zvifata nemohla
jednotku pouzit jako svlj ukryt. Mala zvifata mohou svym
dotykem s elektrickymi ¢astmi zpusobit poruchu, kour nebo
pozar.

T

I

@,

& @ Q ~ = =
W K] Y
J
a Svorkovnice

b Blok elektrickych soucasti
¢ Uchyt vodice

(3]

Odstrarite izolaci z koncl vodice, asi 15 mm.

(=]

Barvy vodice porovnejte s Cisly svorek ve svorkovnicich vnitfni
jednotky a vedeni pevné pfiSroubujte k pFisluSnym svorkam.

7 Zemnici vodice bezpec€né pfipojte k pfislusné svorce.

-]

Pevné upevnéte draty pomoci Sroubl ve svorkovnici.

9 Za vodiCe zatahnéte a zkontrolujte, zda jsou bezpecné
pfipojeny; poté vodi¢e upevnéte pFislusnymi Uchyty.

10 VodiCe umistéte tak, aby bylo mozné snadno a bezpecné
uzavfit servisni kryt a poté tento kryt uzavrete.

1a

20
Al

@or 1,

5.5 Dokoncéeni instalace vnitrni
jednotky

5.5.1 Izolovani vypoustéciho potrubi, potrubi
chladiva a propojovaciho kabelu

1 Po dokon&eni potrubi vypoustéciho potrubi, chladiva a
elektrické kabelaze. Obalte potrubi chladiva, propojovaci kabel
a vypoustéci hadici spole¢né izolaéni paskou. U kazdého zavitu
by se mély jednotlivé vrstvy pasky nejméné z poloviny
prekryvat.

AN

/L
O

Aoy

Vypoustéci hadice

Propojovaci kabel

Upeviiovaci deska (pfisluSenstvi)

Chladici potrubi

Upevniovaci Sroub vnitfni jednotky M4x12L (pfisluSenstvi)
Spodni ram

-0 Q0T

5.5.2

1 Potrubi s chladivem vedte podle znacek vedeni potrubi na
montazni desce.

Protazeni trubek skrze otvor ve sténé

Vypoustéci hadice

Tento otvor utésnéte tmelem nebo t&snicimi materialem.
Samolepici vinylova paska

Izolaéni paska

Upevniovaci deska (pfisluSenstvi)

@ POZNAMKA

= NEOHYBEJTE potrubi chladiva.

= Trubky chladiva NETLACTE k dolnimu ramu nebo
predni mfizce.

®©Q0TO

D)

|

—r—1
\‘ L
[N

N\

2 Odtokovou hadici a potrubi chladiva vedte skrze otvor.

5.5.3 Montéaz vnitini jednotky na upevinovaci

desku

1 Ustavte vnitini jednotku na haky upeviovaci desky. Jako
voditko pouzijte znacky "A".

2 Obéma rukama stisknéte dolni panel jednotky a nasadte
jednotku na haky upeviiovaci desky. Zajistéte, aby vodice
nebyly nikdy skFipnuty.

Poznamka: Zajistéte, aby se propojovaci kabel NEZACHYTIL ve
vnitfni jednotce.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Pokojova klimatiza¢ni jednotka Daikin
3P512025-1C —2018.01
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6 Konfigurace

3 Obéma rukama stisknéte doIni hranu vnitfni jednotky a nasadte
ji na haky montazni desky.

4 Vnitini  jednotku upevnéte k montazni desce pomoci 2
upevnovacich Sroubd M4x12L (pfislusenstvi).

6 Konfigurace

6.1 Nastaveni raznych adres

V pfipadé 2 vnitfnich jednotek instalovanych v 1 mistnosti mohou byt
nastaveny rGzné adresy pro 2 uzivatelska rozhrani.

1 Vyjméte baterie z uzivatelského rozhrani.

2 Preruste adresni propojku.

a
[ +p 0

a Adresni propojka

a Provozni kontrolka
b Spina¢ ON/OFF vnitfni jednotky

8 Stisknéte spina¢ ON/OFF vnitini jednotky, kdy problikava
kontrolka provozu.

Propojka Adresa
Tovarni nastaveni 1
Po odstfizeni klestémi 2

INFORMACE

Pokud nastaveni NEBYLO mozné dokon¢it béhem
problikavani kontrolky PROVOZ, opakujte nastaveni od
zacatku.

@ POZNAMKA

PFi pferusovani adresni propojky budte opatrni, abyste
neposkodili zadné okolni soucasti.

3 Zapnéte napajeni.

Vysledek: Klapka vnitfni jednotky se otevie a zavie, aby se
nastavila do referenéni polohy.

INFORMACE

= Pro jednotky FTXF-A MUSI byt nasledujici nastaveni
dokonceno do 5 minut po zapnuti napajeni.

= Pokud nastaveni NEBUDE dokonceno v daném cCase,
vypnéte napdjeni a vyckejte alespor 1 minutu, nez jej
znovu zapnete.

4 Stisknéte soucasné:

Model Tlacitka
FTXP-L a ATXP-L TEII\\/IP ’ e a
5 Stisknéte:

Model Tlacitko
FTXP-L a ATXP-L TE/I\\/IP
FTXF-A

6 Vyberte:

Model Symbol
FTXP-L a ATXP-L A
FTXF-A T

7 Stisknéte:

Model Tlacitko
FTXP-L a ATXP-L
FTXF-A

9 Po dokonceni nastaveni stisknéte:

Model Tlacitko

FTXP-L a ATXP-L Ponechte tlagitko stisknuti asi
5 sekund.

FTXF-A

Vysledek: Uzivatelské rozhrani se vrati na pfedchozi obrazovku.

7 Uvedeni do provozu

@ POZNAMKA

NIKDY nespoustéjte jednotku bez termistord a/nebo
tlakovych snimacud/spinacd. Mohlo by dojit ke spaleni
kompresoru.

71 Kontrolni seznam pred uvedenim
do provozu

Systém NIKDY neuvadéjte do chodu, nez jsou se spravnym
vysledkem provedeny nasledujici kontroly:
] Prectéte si Uplné pokyny k instalaci popsané v referenéni
prirucce technika.

Vnitfni jednotky jsou fadné upevnény.

L]
(] Venkovni jednotka je spravné namontovana.
] Vstup / vystup vzduchu

Zkontrolovat u jednotky, zda nic neprekazi volnému
vstupu a vystupu vzduchu (naptiklad listy papiru, lepenka
nebo jiny material).

Neexistuji ZADNE chybéjici faze nebo pfepojené faze.

L]

] Potrubi chladiva (plynného a kapalného) je tepelné
izolovano.
Drenaz

]

Zkontrolujte, zda vytéka kondenzat hladce.

Mozny dopad: Mohla by odkapavat kondenzovana voda.

Instalaéni pfiruc¢ka
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8 Likvidace

O] Systém je spravné uzemnén a svorky uzemnéni jsou
utazeny.

0] Pojistky nebo lokalné nainstalovana ochranni zafizeni
jsou nainstalovana podle tohoto dokumentu a NEJSOU
vyfazena.

] Napajeci napéti musi odpovidat napéti na identifikacnim
Stitku jednotky.

O] Jako propojovaci vedeni jsou pouzity predepsané
vodiCe.

O] Vnitfni jednotka pfijima signaly z uzivatelského rozhrani.

O] V rozvadéci skfifice NEJSOU Zadné uvolnéné pripojky
nebo poskozené elektrické soucasti.

] lzolaéni odpor kompresoru je v poradku.

] Uvnitf vnitfnich ani venkovnich jednotek NEJSOU zadné
poskozené soucasti nebo zmacknuté potrubi.

] NEDOCHAZI k zadnym tnik&im chladiva.

] Je pouzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné
izolovany.

O] Uzaviraci ventily (plynové a kapalinové) na venkovni
jednotce jsou pIné otevieny.

7.2 Provedeni zkusebniho provozu

Nutna podminka: Napéjeci zdroj MUSI byt ve stanoveném rozsahu.

Nutna podminka: Testovaci provoz muZe byt proveden v rezimu
chlazeni nebo topeni.

Nutna podminka: Testovaci provoz musi byt proveden v souladu
s navodem k obsluze vnitfni jednotky a musi tak byt ovéfeno, Ze
vS8echny funkce a soucasti pracuji spravne.

1 V rezimu chlazeni vyberte nejnizSi teplotu, jakou Ize
naprogramovat. V rezimu topeni vyberte nejvyssi teplotu, jakou
Ize naprogramovat. V pfipadé potfeby Ize testovaci provoz
vypnout.

2 Kdyz je testovaci provoz dokonéen, nastavte teplotu na
normalni Uroven. V rezimu chlazeni: 26~28°C, v rezimu topeni:
20~24°C.

3 Systém prestane pracovat po 3 minutach od vypnuti jednotky.

7.21 Provedeni testovaciho provozu v zimnim
obdobi

Pokud provozujete klimatiza¢ni jednotku v rezimu chlazeni v zimé,
nastavte ji na testovaci provoz nasledujicim zptisobem.

Pro jednotky FTXP-L a ATXP-L
A7) [TEMP
1 Stisknéte soucasné tlacitka | TEMP], M a .

A
Stisknéte tlacitko | TEMP|,

2
3 Vyberte mozZnost 7.
4

Stisknate tiagitko (ZFAN).

5 Stisknutim tlagitka .290k zapnéte systém.

Vysledek: Testovaci provoz se automaticky zastavi po uplynuti
zhruba 30 minut.

6 Chcete-i zastavit provoz, stisknéte tlagitko OFF ).

Pro jednotky FTXF-A

7 Stisknutim tladitka zapnéte systém.

( ~ 1 TEMP
8 Stisknéte soucasné stied tlacitek ITEMP|, L~ J a .
9 Stisknéte dvakrat tlacitko .

Vysledek: Na displeji se zobrazi 1 .
provoz.

Je vybran testovaci

Vysledek: Testovaci provoz se automaticky zastavi po uplynuti
zhruba 30 minut.

10 Chcete-i zastavit provoz, stisknéte tlacitko .

INFORMACE

Nékteré funkce NELZE pouzit v rezimu testovaciho
provozu.

Jestlize za provozu dojde k preruSeni dodavky energie, systém se
po obnové napajeni znovu spusti automaticky.

8 Likvidace

Demontaz jednotky, likvidace chladiva, oleje a ostatnich c&asti
zaFizeni MUSI byt provedeny v souladu s pFislusnymi predpisy.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Pokojova klimatiza¢ni jednotka Daikin
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9 Technické udaje

9 Technické udaje

Podsoubor nejnovéjsich technickych Gdaji je dostupny na regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejn&). Uplny soubor nejnovéjsich

technickych udaju je dostupny na extranetu Daikin (vyZzaduje se ovéreni).

9.1 Schéma zapojeni

Sjednocené schéma zapojeni

"

v kédu soucasti.

Pouzité souasti a &islovani viz schéma zapojeni jednotky. Cislovani sougasti je arabskymi &islicemi ve vzestupném poFadi pro kaZdou soucast
a je vyjadreno v prehledu nize symbolem

) JISTIC D OCHRANNA ZEM

—@— PRIPOJENI @ OCHRANNE UZEMNENI (SROUB)
——— , D» KONEKTOR @ USMERNOVAC
JT_ UZEMNENI —-)— KONEKTOR RELE
o ] VNEJSI ELEKTRICKA INSTALACE I%‘ ZKRATOVACI KONEKTOR
—+—F POJISTKA —O— SVORKA
_@_ VNITRNI JEDNOTKA (117 SVORKOVNICE

INDOOR

-_’D‘_ VENKOVNIi JEDNOTKA O e SVORKA DRATU
OUTDOOR

BLK : CERNA GRN : ZELENA PNK RUZOVA WHT : BILA

BLU : MODRA GRY : SEDA PRP, PPL :  PURPUROVA YLW @ ZLUTA

BRN : HNEDA ORG : ORANZOVA RED CERVENA
AP RIDICI DESKA S TISTENYMI SPOJI PS SPINANY NAPAJECi ZDROJ

BS* TLACITKO ON/OFF, OVLADACI SPINAC PTC* TERMISTOR PTC

BZ, H*O BZUCAK Q IZOLOVANY SPINACI BIPOLARNi TRANZISTOR
c* : KONDENZATOR (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN* :  SPOJENI, KONEKTOR QDI JISTIC PROTI ZEMNIMU SPOJENI
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QL OCHRANA PRED PRETIZENIM
W, X*A, K*R_* Q™M TEPELNY SPINAC

D*, V*D DIODA R* REZISTOR

DB* DIODOVY MUSTEK RT TERMISTOR

DS* PREPINAC DIP PC PRIJIMAC

E*H TOPENi s'C KONCOVY SPINAC
F*U, FU* (CHARAKTERISTIKY POJISTKA S'L PLOVAKOVY SPINAC
VIZ DESKA TISTENYCH SPOJU S*NPH SNIMAC TLAKU (VYSOKOTLAKY)
UVNITR JEDNOTKY) S*NPL SNIMAC TLAKU (NIZKOTLAKY)
FG* KONEKTOR (UZEMNENi RAMU) S*PH, HPS* TLAKOVY SPINAC (VYSOKOTLAKY)
H* KABELOVY SVAZEK S*PL TLAKOVY SNIMAC (NiZKOTLAKY)
H*P, LED*, V*L KONTROLKA, SVITICI DIODA ST TERMOSTAT
HAP SVITICi DIODA (SERVISNi MONITOR - ZELENA) S*RH SNIMAC VLHKOSTI
HIGH VOLTAGE VYSOKE NAPETI S*W, SW* OVLADACI SPINAC
IES SNIMAC INTELLIGENT EYE SA*, F1S SVODIC PREPETI
IPM* INTELIGENTNi VYKONOVY MODUL SR*, WLU PRIJIMAC SIGNALU
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETICKE RELE Ss* VOLICi SPINAC
L POD NAPETIM SHEET METAL PEVNA DESKA SVORKOVNICE
L CIVKA TR TRANSFORMATOR
LR TLUMIVKA TC, TRC VYSILAC
M* KROKOVY ELEKTROMOTOR V¥ RV VARISTOR
M*C MOTOR KOMPRESORU V'R DIODOVY MUSTEK
M*F MOTOR VENTILATOR WRC BEZDRATOVY DALKOVY OVLADAC
M*P MOTOR VYPOUSTECIHO CERPADLA X* SVORKA
M*S MOTOR OTACENI X*M SVORKOVNICE (BLOK)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETICKE RELE Y*E CIVKA ELEKTRONICKEHO EXPANZNIHO
N NULOVACI vODIC VENTILU
n=", N=* POCET PRUCHODU FERITOVYM JADREM Y*R, Y*S CIVKA ZPETNEHO ELEKTROMAGNETICKEHO
PAM PULSNE AMPLITUDOVA MODULACE VENTILU
PCB* RIDICi DESKA S TISTENYMI SPOJI zc FERITOVE JADRO
PM* VYKONOVY MODUL ZF, Z*F SUMOVY FILTR
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