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1 O této dokumentaci

11 O tomto dokumentu

INFORMACE

Zkontrolujte, zda ma uzivatel tiSténou dokumentaci a
pozadejte jej, aby si ji ponechal pro budouci potfebu.

Urceno pro:

Autorizovani instalacni technici

INFORMACE

Tento spotfebi€ je ur€en k pouziti odborniky nebo
Skolenymi uzivateli v obchodech, v lehkém pramyslu a na
farmach, nebo pro komeréni a domaci pouziti ur¢enymi
osobami.

Soubor dokumentace

Tento dokument je soucasti souboru dokumentace. Kompletni
soubor se sklada z nasledujicich ¢asti:

= Hlavni bezpeénostni upozornéni:

» Bezpedénostni pokyny, které si MUSITE prostudovat pred
instalaci

= Format: Papir (v krabici vnitfni jednotky)
= Instalacéni pfirucka vnitrni jednotky:

= Pokyny k instalaci

= Format: Papir (v krabici vnitfni jednotky)
= Referencni prirucka k instalaci:

= Priprava instalace, spravné postupy, referen¢ni data ...

= Format: Digitalni soubory na webu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na
mistnich internetovych strankach Daikin nebo u vaseho prodejce.

Pavodni dokumentace je napsana v angli¢tiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.

Technické udaje

= Podsoubor nejnovéjsich technickych udaji je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny verejné).

» Uplny soubor nejnovéjsich technickych udajéi je dostupny na
webu Daikin Business Portal (vyzaduje se ovérfeni).

2 Informace o krabici

21 Vnitini jednotka

INFORMACE

Nasledujici obrazky jsou pouze pFiklad a NEMUSI zcela
odpovidat uspofadani vaseho systému.

211 Sejmuti pfisluSenstvi z vnitini jednotky

3 Informace o jednotce

A VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé.

3.1 Usporadani systému

3.2 Provozni rozsah

Aby byl zaru¢en bezpecny a ucinny provoz, pouzivejte systém
v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu.

Provozni rozsah
= Venkovni teplota: —10~46°C
= Vnitfni teplota: 18~32°C
= Vnitini vihkost: <80%

Provozni rezim
Chlazeni®®)

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
Pokojova klimatiza¢ni jednotka Daikin
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4 Priprava

Provozni rezim Provozni rozsah Material potrubi chladiva
fey@ . i 1 —15~24°
Ohrev Venkovni teplota: —15~24°C = Material potrubi: BezeSvé médeéné potrubi odkyslicené kyselinou
= Vnitfni teplota: 10~30°C fosfore€nou.
Suseni® = Venkovni teplota: —10~46°C = Spojeni s pfevleénou matici: PouZivejte pouze zihany material.
= Vnitfni teplota: 18~32°C = Stupen pnuti a tloustka stény potrubi:
* Vnitfni vihkost: <80% Vnéj$i pramér | Stupen pnuti | Tloustka (t)®
Pokud pracuje mimo rozsah povolenych hodnot: (9)
(a) Bezpecnostni zafizeni mlze zastavit provoz systému. " v al g > o
(b) Na vnitini jednotce muze kondenzovat voda a odkapavat. 6,4 mm (1/47) Zihany (0) 20,8 mm @ t
L

@V zavislosti na pfislusné legislativé a maximalnim

4 PI'I pl'ava pracovnim tlaku (viz "PS High" na typovém &titku
jednotky) se miize vyzadovat vétsi tloustka stény
potrubi.
4.1 Priprava mista instalace
VYSTRAHA 4.2.2 Izolace chladivového potrubi
Zafizeni musi byt ulozeno v mistnosti bez nepfretrZité * Jako izolacni material pouZijte polyetylénovou pénu:
pracujicich zdroju zazehnuté (napfiklad otevieny plamen, + s intenzitou prestupu tepla 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az
pracujici plynové zafizeni nebo elektrické topidlo). 0,045 kcal/mh°C)

= s tepelnym odporem minimalné 120°C

411 Pozadavky na misto instalace pro vnitini o
= TlouStka izolace

jednotku
Vnéjsi pramér Vnitini pramér Tloustka izolace (t)
. INFORMACE potrubi (3,) potrubi (&)
Hladina akustického tlaku je nizsi nez 70 dB(A). 6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
= Prutok vzduchu. Zajistéte, aby nic neblokovalo pratok vzduchu. 24 Di
[

= Drenaz. Ujistéte se, Ze kondenzovanou vodu lIze spravné W) t

odvadét. AV

= lzolace stény. Jestlize teplota stény presahuje 30°C a relativni
vlhkost vzduchu 80%, nebo pokud se do stény pfivadi Cerstvy
vzduch, je tfeba pouzit dalSi izolaci (polyetylenovou pénu o
tloustce nejméné 10 mm).

Presahuje-li teplota 30°C a relativni vihkost je vy$Si nez 80%,
tloustka izolaéniho materialu by méla byt nejméné 20 mm, aby se
predeslo moznosti kondenzace par na povrchu izolace.

= Pevnost stény. Zkontrolujte, zda je pevnost stény nebo podlahy
dostatecna, aby mohly nést hmotnost jednotky. Pokud si nejste

jisti, pfed instalaci jednotky sténu nebo podlahu vyztuzte. 5 Instalace
* Odstupy umisténi. Namontujte jednotku alespon 1,8 metru od
podlahy a udrzujte nasledujici odstupy od stén a stropu: 51 PFl'stup k vnitfnim ¢astem jednotek
o
pi
A N\ 511 Otevreni vnitini jednotky
250 250 Demontaz predniho panelu

1 Podrzte pfedni panel za Uchyty na obou stranach a otevrete jej.

(mm)

4.2 Priprava chladivového potrubi

adllle —

4.21 Pozadavek na chladiciho potrubi

o

AN

POZNAMKA .
a Uchyty panelu

Potrubi a dal$i sou¢asti pod tlakem museji byt vhodné pro . o .
S . ; v N 2 Demontujte pfedni panel smérem doleva nebo doprava a
pouzivané chladivo. Na chladivo pouzivejte bezeSvé e .
vytahnéte jej smérem k sobé.

médéné potrubi odkysliené kyselinou fosfore¢nou.

. . . ] . - Vysledek: Hridel predniho panelu na jedné strané bude
* MnoZstvi cizich materidld uvnitf potrubi — vCetné olejl odpojen.

pouzivanych pfi vyrobé — musi byt <30 mg/10 m. L . ) - i .
3 Poté stejnym zpusobem rozpojte oto¢ny ¢ep na druhé strané.
Primér potrubi chladiva

Pouzijte stejné praméry jako spojeni na venkovnich jednotkach:

Trida Potrubi kapaliny L1 |Potrubi plynu L1

20~35 76,4 9,5

Instalacni pfirucka DAIKIN (A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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5 Instalace

Demontaz krytu elektrické skiiné

1
2

a Cep predniho panelu

Montaz predniho panelu

1 Prfedni panel nasadte zpét. Vyrovnejte hfidele s drazkami a
zasufite je az na doraz.

2 Pomalu uzaviete pfedni panel zatlatenim na obou stranach a
uprostred.
Demontaz ¢elni mrizky
A UPOZORNENI

Pouzivejte adekvatni osobni ochranné pomucky (ochranné
rukavice, bezpecnostni bryle,...) pfi instalaci, udrzbé nebo
provadéni servisu systému.

1 K vyjmuti vzduchového filtru sejméte €elni panel.
2 Odstrante 2 Srouby z €elni mfizky.

3 Stahnéte doll 3 horni haky oznacené symbolem se 3 krouzky.

5

!
a oo 1
2

.

Iy

a Horni hak
b  Symbol se 3 krouzky

4 Doporucujeme pred sejmutim pfedni mFizky otevfit kapku.

Odstrarite predni mFizku.
VySroubujte 1 Sroub horniho krytu elektrické sk¥iné.

Otevrete kryt elektrické skfiné zatazenim za vyc¢nivajici ¢ast na
horni strané krytu.

Vyhaknéte vy¢nélek na dolni strané a demontujte kryt elektrické
skfiné.

a Vycnélek

b Vycnivajici ¢ast na horni strané krytu

c Sroub
Chcete-li namontovat kryt, nejprve zahaknéte dolni vyénélek za
elektrickou skfin, pak nasunte kryt na 2 horni vy¢nélky.

Otevieni servisniho krytu

Demontujte 1 Sroub servisniho krytu.

Vytahnéte servisni kryt vodorovné smérem od jednotky.

5 Umistéte obé ruce pod stfedovou ¢ast predni mfizky, zatlacte ji
nahoru a smérem k sobé.

a  Sroub servisniho krytu
b Servisni kryt

5.2 Instalace vnitini jednotky
5.21 Instalace upeviovaci desky
1 Namontujte docasné upevrovaci desku.
2 Upevnovaci desku vyrovnejte.
3 Oznacte stfedy mist vrtani na sténé pomoci paskového méfitka.
Montaz pfedni mf'iiky Umistéte konec paskového méfitka na znacku ">".
ey . . o . 4 Dokoncete montaz zajisténim upeviiovaci desky na sténé
1 Predni mfizku instalujte a pevné zahaknéte 3 horni haky. pomoci Sroubi M4x25L (mistni dodavka).
Namontujte 2 Srouby (tfida 20~35) zpét na pfedni mfizku.
) ) INFORMACE
Nasadte vzduchovy filtr na své misto a poté namontujte Celni o i B .
panel. Sejmuty kryt vstupu potrubi Ize ulozZit do kapsy montazni
desky.
(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B DAIKIN Instalaéni pfirucka
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5 Instalace

(Y

(Y

117

116.5

U

285

v

44.5

(mm)

Trida 20~35

Doporucené body k uchyceni upevriovaci desky
Kapsa pro kryt vstupu potrubi

Vyeénélky pro umisténi vodovahy

Otvor prochazejici sténou o @65 mm

Poloha odtokové hadice

Misto pro uloZeni paskového méfitka na znacku ">"
Konec plynového potrubi

Konec kapalinového potrubi

SQ w®d Q0T P>

5.2.2

A UPOZORNENi

U stén obsahujicich kovové ramy nebo desky zajistéte
pouziti potrubi uloZzeného do stény a u priichozich otvord
odpovidajicich krytd, aby nedoSlo k moznému zahfati,
urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

Vrtani otvoru ve sténé

POZNAMKA

Zkontrolujte, zda jsou mezery kolem potrubi dobre
utésnéné vhodnym tésnicim materialem (bézna dodavka),
aby nedochazelo k prosakovani vody.

1 Ve sténé vyvrtejte pruchozi otvor o priméru 65 mm tak, aby
mél otvor Sikmy sklon smérem k vné;jSi strané.

Do otvoru zasurite potrubi ulozeného do stény.
Do potrubi ve sténé viozte kryt.
ab

N

b a (mm)
a Potrubi uloZzené ve sténé
b  Tmel
¢ Kryt otvoru ve sténé

4 Po dokonceni zapojeni kabelaze, potrubi chladiva a
vypoustéciho potrubi NEZAPOMENTE utésnit mezery t&snicim
tmelem.

5.2.3 Demontaz krytu hrdla potrubi

Chcete-li pfipojit potrubi na pravé strané, vpravo dole, na levé strané
nebo vlevo dole, MUSI byt kryt hrdla potrubi odstranén.

1 NoZem nebo pilkou vyfiznéte stinovanou ¢ast pfedni mfizky.

POZNAMKA

NEPOUZIVEJTE k odstranén krytu hrdla potrubi &tipaci
klesté, protoZe by to zplsobilo poskozeni pfedni mfizky.

0

5.24

Ujistéte se, Zze kondenzovanou vodu Ize spravné odvadét. Patfi sem:

Zajisténi drenaze

= Obecné pokyny
= PFipojeni vypoustéciho potrubi chladiva k vnitfni jednotce

= Kontrola tnik( vody

5.3 Pripojeni potrubi chladiva
NEBEZPECi: RIZIKO POPALENI
5.31 Pokyny pro pfipojovani potrubi chladiva

PFi pfipojovani potrubi je tfeba vzit v potaz nasledujici pravidla:

= P¥i pfipojovani pfevle¢né matice naneste na vnitfni stranu pfiruby
éterovy nebo esterovy olej. Pfed utaZzenim napevno utahnéte o 3
nebo 4 otacky rukou.

Instalaéni pfiruc¢ka
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5 Instalace

4

= Pii povolovani pievleéné matice VZDY pouzivejte souéasné 2

klice.

= K utaZeni matice pfi pfipojovani potrubi VZDY pouzivejte
spole¢né kli¢ na matice a momentovy kli¢. Je to proto, aby se
zabranilo prasknuti matice a tnikam.

A VYSTRAHA

Je-li napajeci kabel poskozen, je NUTNE provést jeho
vyménu vyrobcem, jeho zastupcem nebo jinou opravnénou
osobou, aby bylo vylouceno riziko Urazu elektrickym
proudem nebo jiného nebezpedi.

VYSTRAHA

NEPRIPOJUJTE napéjeci kabel k vnitfni jednotce. Mohlo
by to zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo poZzar.

>

VYSTRAHA

= Uvnitf produktu NEPOUZIVEJTE elektrické sougastky
zakoupené v béznych obchodech.

= Napajeni pro vypoustéci éerpadlo atd. NEVYVADEJTE
ze svorkovnice. Mohlo by to zpUsobit Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

VYSTRAHA

Udrzujte propojovaci kabelaz vzdy mimo kontakt médénym
potrubim bez tepelné izolace, protoze toto potrubi bude
velmi horké.

A

a Momentovy kli¢
b Maticovy kli¢
¢ Sroubeni trubky
d Prevle¢na matice
Rozmér Dotahovaci Rozméry Tvar
potrubi (mm) | moment (N°m) | rozvalcovanéh | rozvalcovanéh
o hrdla (A) o hrdla (mm)
(mm)

76,4 15~17 8,7~9,1

9,5 33~39 12,8~13,2

@12,7 50~60 16,2~16,6

5.3.2 Pripojeni potrubi chladiva k vnitini

jednotce

= Délka potrubi. Udrzujte potrubi chladiva co nejkratsi.
= Spojeni s prevleénou matici. Pripojte potrubi chladiva k
venkovni jednotce pomoci pfipojeni s pfevle¢nou matici.

= lzolace. Izolujte potrubi chladiva, propojovaci kabel a vypoustéci
hadici na vnitni jednotce nasledujicim zplsobem:

Potrubi plynu

Izolace plynového potrubi
Propojovaci kabel
Potrubi kapaliny

Izolace potrubi kapaliny
Dokonc¢ovaci paska
Vypoustéci hadice

Qw0 Q0TOQ

POZNAMKA

Zkontrolujte, zda je izolované celé potrubi chladiva.
Jakékoliv volné obnazené potrubi mulze zplsobovat
kondenzaci.

Pripojeni elektrického vedeni

NEBEZPECi: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

VYSTRAHA
Pro pfivod napajeni VZDY pouzivejte kabely s vice jadry.

5.4.1 Pripojeni elektrické kabelaze k vnitini

jednotce

Elektroinstalaéni prace museji byt provedeny v souladu s
instalacnim navodem a narodnimi elektrickymi pfedpisy a normami.

1 Ustavte vnitini jednotku na haky upevnovaci desky. Jako
voditko pouzijte znacky "A".

a Upeviovaci deska (pfislusenstvi)
b  Propojovaci kabel
¢ Kabelovod

2 Oteviete predni panel a pak servisni takeé

"5.1.1 Otevreni vnitini jednotky" [» 6].

kryt.  Viz

3 Propojovaci vodi¢e od venkovni jednotky prostréte prichozim
otvorem ve sténé a poté zadni stranou vnitfni jednotky a skrze
predni stranu.

Poznamka: V pfipadé, Ze byl propojovaci kabel zbaven izolace
predem, zakryjte konce izolaéni paskou.

4 Ohnéte konce kabelu nahoru.

@ POZNAMKA

= Napajeci kabelova pfipojka a pfenosové vedeni musi
byt uloZeny oddélené. Pfenosova kabelaz a napajeci
kabelaZ se mohou kfiZit, ale NESMI vést rovnob&zné.

= Aby nedochazelo k elektrickému rudeni, musi byt
vzdalenost mezi ob&ma typy kabelaZe VZDY
minimalné 50 mm.

VYSTRAHA

Provedte pfiméfena opatfeni, aby mala zvifata nemohla
jednotku pouzit jako svij Ukryt. Mala zvifata mohou svym
dotykem s elektrickymi ¢astmi zpusobit poruchu, koufr nebo
pozar.

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
Pokojova klimatiza¢ni jednotka Daikin
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6 Konfigurace

a Svorkovnice

b Blok elektrickych soucasti
¢ Uchyt vodice

3]

QOdstranite izolaci z koncl vodice, asi 15 mm.

6 Barvy vodic¢e porovnejte s Cisly svorek ve svorkovnicich vnitfni
jednotky a vedeni pevné pfiSroubuijte k pfisluSnym svorkam.

7 Zemnici vodie bezpelné pfipojte k pFislusné svorce.

-]

Pevné upevnéte draty pomoci Sroubu ve svorkovnici.

©

Za vodiCe zatahnéte a zkontrolujte, zda jsou bezpecné
pfipojeny; poté vodi¢e upevnéte pfisluSnymi Uchyty.

10 Vodi¢e umistéte tak, aby bylo mozné snadno a bezpecné
uzavfit servisni kryt a poté tento kryt uzavrete.

5.5 Dokoncéeni instalace vnitrni
jednotky

5.5.1 Izolovani vypoustéciho potrubi, potrubi
chladiva a propojovaciho kabelu

1 Po dokonéeni potrubi vypoustéciho potrubi, chladiva a
elektrické kabelaze. Obalte potrubi chladiva, propojovaci kabel
a vypoustéci hadici spole¢né izolaéni paskou. U kazdého zavitu
by se mély jednotlivé vrstvy pasky nejméné z poloviny
prekryvat.

a b

34
TV

<. B

Vypoustéci hadice

Propojovaci kabel

Upeviiovaci deska (pfisluSenstvi)

Chladici potrubi

Upevnovaci Sroub vnitfni jednotky M4x12L (pfisluSenstvi)
Spodni ram

-0 Q0T

5.5.2 Protazeni trubek skrze otvor ve sténé

1 Potrubi s chladivem vedte podle znalek vedeni potrubi na
montazni desce.

 rrz

(7777 Y
—————

a Vypoustéci hadice
b Tento otvor utésnéte tmelem nebo tésnicimi materialem.

¢ Samolepici vinylova paska
d Izolacni paska
e Upevnovaci deska (pfislusenstvi)

@ POZNAMKA

» NEOHYBEJTE potrubi chladiva.

» Trubky chladiva NETLACTE k dolnimu rdmu nebo
predni mfizce.

2 Odtokovou hadici a potrubi chladiva vedte skrze otvor.
5.5.3 Montaz vnitini jednotky na upevinovaci
desku

1 Ustavte vnitfni jednotku na haky upeviiovaci desky. Jako
voditko pouZzijte znacky "A".

Z 7
[ S

2 Obéma rukama stisknéte doIni panel jednotky a nasadte
jednotku na haky upeviovaci desky. Zajistéte, aby vodice
nebyly nikdy skripnuty.

Poznamka: Zajistéte, aby se propojovaci kabel NEZACHYTIL ve
vnitfni jednotce.

3 Obéma rukama stisknéte dolIni hranu vnitfni jednotky a nasadte
ji na haky montazni desky.

4 Vnitini jednotku upevnéte k montazni desce pomoci 2
upevnovacich Sroubtd M4x12L (pfisluSenstvi).

6 Konfigurace

6.1 Nastaveni rdznych adres

V pfipadé 2 vnitfnich jednotek instalovanych v 1 mistnosti mohou byt
nastaveny r(izné adresy pro 2 uzivatelska rozhrani.

1 Vyjméte baterie z uzivatelského rozhrani.

2 Preruste adresni propojku.

i
e

!
ol ]

a Adresni propojka

@ POZNAMKA

Pfi prerusovani adresni propojky budte opatrni, abyste
neposkodili zadné okolni soucasti.

Instalaéni pfiruc¢ka
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7 Uvedeni do provozu

3 Zapnéte napajeni.

Vysledek: Klapka vnitfni jednotky se otevie a zavie, aby se
nastavila do referencni polohy.

INFORMACE

= Pro jednotky FTXF MUSI byt nasledujici nastaveni
dokonceno do 5 minut po zapnuti napajeni.

= Pokud nastaveni NEBUDE dokonéeno v daném case,
vypnéte napajeni a vyckejte alesport 1 minutu, nez jej
znovu zapnete.

4 Stisknéte soucasné:

7 Uvedeni do provozu

@ POZNAMKA

Obecny kontrolni seznam pro uvedeni do provozu.
Kromé pokynu pro uvedeni do provozu v této kapitole je
také k dispozici obecny kontrolni seznam pro uvedeni do
provozu na portalu Daikin Business Portal (je vyzadovano
ovéreni).

Obecny kontrolni seznam pro uvedeni do provozu doplfiuje
pokyny v této kapitole a Ize jej pouzit jako navod a Sablonu
pro zpravy b&éhem uvadéni do provozu a pfedani uZivateli.

Model TIacltkTaEMP @ POZNAMKA
FTXP a ATXP iy N
TEMP,LLJEI VZDY pouzivejte jednotku s termistory a/nebo snimadi/
FTXF [ A~ W TEMP spinaci tlaku. Pokud tomu tak NEBUDE, mulze dojit ke
’ TEMP| & M spaleni kompresoru.
5 Stisknéte:
Model Tlagitko 71 Kontrolni seznam pired uvedenim
FTXP a ATXP (o do provozu
FTXF Po dokonceni instalace jednotky je nutné nejprve zkontrolovat
nasledujici polozky. Po provedeni vSech testd je nutné jednotku
6 Vyberte: uzavrit. Po uzavreni jednotky ji pfipojte k napajeni.
Prectéte si Uplné pokyny k instalaci popsané v referenéni
Model Symbol Ll prirucce technika.
FTXP a ATXP f_ (] Vnitfni jednotky jsou fadné upevnény.
FTXF '
7 Stisknéte: (] Venkovni jednotka je spravné namontovana.
Model Tladitko ] Vstup / vystup vzduchu
FTXPa ATXP Zkontrolovat u jednotky, zda nic nepfekazi volnému
ETXF vstupu a vystupu vzduchu (napfiklad listy papiru, lepenka
nebo jiny material).
4 N PR — e en e
] Neexistuji ZADNE chybéjici faze nebo prepojené faze.
] Potrubi chladiva (plynného a kapalného) je tepelné
izolovano.
(] Drenaz
Zkontrolujte, zda vytéka kondenzat hladce.
Mozny dopad: Mohla by odkapavat kondenzovana voda.
[] Systém je spravné uzemnén a svorky uzemnéni jsou
utaZeny.
] Pojistky nebo lokalné nainstalovana ochranni zafizeni
a  Provozni kontrolka jsou nainstalovana podle tohoto dokumentu a NEJSOU
b Spina¢ ON/OFF vnitini jednotky vyfazena.
8 Stisknéte spinaé ON/OFF vnitini jednotky, kdy problikava ] Napajeci napéti musi odpovidat napéti na identifikacnim
kontrolka provozu. Stitku jednotky.
Propojka Adresa ] Jal;gv propojovaci vedeni jsou pouzity predepsané
vodice.
Tovarni nastaveni 1 — ——— — . .
Po odstfizeni Kles@mi 2 O] Vnitfni jednotka pfijima signaly z uzivatelského rozhrani.
INFORMACE O] \ Lozvédici SkHﬁTekNEf(JSOU zadné uvolnéné piipojky
nebo poskozené elektrické soucasti.
Pokud nastaveni NEBYLO mozné dokoncit béhem vp . - —
problikavani kontrolky PROVOZ, opakujte nastaveni od I 1zolaéni odpor kompresoru je v pofadku.
zacatku.
o . ] Uvnitf vnitfnich ani venkovnich jednotek NEJSOU Zadné
9 Po dokonceni nastaveni stisknéte: poskozené souéasti nebo zmacknuté potrubi.
Model Tlagitko ] NEDOCHAZI k zadnym Gnikaim chladiva.
FTXP a ATXP Ponechte tlacitko stisknuti asi — — - - - —
5 sekund. (] Je pouzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné
FTXF izolovany.
O] Uzaviraci ventily (plynové a kapalinové) na venkovni
Vysledek: Uzivatelsky ovladac se vrati na pfedchozi obrazovku. jednotce jsou pIné otevieny.
(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B DAIKIN Instalaéni pfirucka
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8 Likvidace

7.2 Provedeni zkusebniho provozu

Nutna podminka: Napéjeci zdroj MUSI byt ve stanoveném rozsahu.

Nutna podminka: Testovaci provoz muze byt proveden v rezimu
chlazeni nebo topeni.

Nutna podminka: Testovaci provoz musi byt proveden v souladu
s navodem k obsluze vnitini jednotky a musi tak byt ovéfeno, ze
vSechny funkce a souéasti pracuji spravné.

1 V rezimu chlazeni vyberte nejniz§i teplotu, jakou Ize
naprogramovat. V rezimu topeni vyberte nejvyssi teplotu, jakou
Ize naprogramovat. V pfipadé potfeby Ize testovaci provoz
vypnout.

2 Kdyz je testovaci provoz dokonéen, nastavte teplotu na
normalni uroven. V rezimu chlazeni: 26~28°C, v rezimu topeni:
20~24°C.

3 Systém prestane pracovat po 3 minutach od vypnuti jednotky.

7.21 Provedeni testovaciho provozu v zimnim
obdobi

Pokud provozujete klimatizacni jednotku v rezimu chlazeni v zimé,
nastavte ji na testovaci provoz nasledujicim zpisobem.

Pro jednotky FTXP a ATXP

( ~ ] TEMP
1 Stisknéte soucasné tlacitka | TEMP|, LLJ a .

A
2 Stisknéte tlacitko | TEMP,

Viyberte moznost 1.

3
4 Stisknéte tlacitko .

5 Stisknutim tlagitka LS00 zapnéte systém.

Vysledek: Testovaci provoz se automaticky zastavi po uplynuti
zhruba 30 minut.

6 Chcete-i zastavit provoz, stisknéte tlacitko OFF ).

Pro jednotky FTXF

7 Stisknutim tlacitka zapnéte systém.

( ~ W TEMP
8 Stisknéte soucasné stied tlacitek | TEMP|, M a .
9 Stisknéte dvakrat tlacitko .

Vysledek: Na displeji se zobrazi 7. Je vybran testovaci
provoz. Testovaci provoz se automaticky zastavi po uplynuti
zhruba 30 minut.

10 Chcete-i zastavit provoz, stisknéte tlacitko .

INFORMACE

Nékteré funkce NELZE pouzit v rezimu testovaciho
provozu.

Jestlize za provozu dojde k preruseni dodavky energie, systém se
po obnové napajeni znovu spusti automaticky.

8 Likvidace

Demontaz jednotky, likvidace chladiva, oleje a ostatnich c&asti
zatizeni MUSI byt provedeny v souladu s pFislusnymi predpisy.

Instala¢ni pfirucka DAIKIN
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9 Technické udaje

9 Technické udaje

Casteény soubor nejnovéjsich technickych adajti je k dispozici na mistnich webovych strankach Daikin (vefejné dostupny). Upiny soubor
nejnoveéjSich technickych udaju je k dispozici na portalu Daikin Business Portal (je zapotfebi autorizace).

9.1 Schéma zapojeni

Sjednocené schéma zapojeni

Pouzité sougasti a &islovani viz schéma zapojeni jednotky. Cislovani sougasti je arabskymi &islicemi ve vzestupném poradi pro kazdou soudast
a je vyjadreno v pfehledu nize symbolem "*" v kddu soucasti.

a JISTIC D OCHRANNA ZEM

—— PRIPOJENI OCHRANNE UZEMNENI (SROUB)
—(= , D» KONEKTOR @ USMERNOVAC
L UZEMNENI ——)— KONEKTOR RELE
o i W VNEJSi ELEKTRICKA INSTALACE Iﬁ‘ ZKRATOVACI KONEKTOR
—+—F POJISTKA —OO— SVORKA
_’@’_ VNITRNi JEDNOTKA (1T 1] SVORKOVNICE

INDOOR

-_’D‘_ VENKOVNI JEDNOTKA O e SVORKA DRATU
OUTDOOR

BLK : CERNA GRN : ZELENA PNK RUZOVA WHT : BILA

BLU : MODRA GRY : SEDA PRP, PPL :  PURPUROVA YLW @ ZLUTA

BRN : HNEDA ORG : ORANZOVA RED CERVENA
AP RIDICi DESKA S TISTENYMI SPOJI PS SPINANY NAPAJECI ZDROJ

BS* TLACITKO ON/OFF, OVLADACI SPINAC PTC* TERMISTOR PTC

BZ, H'O BZUCAK Q* 1IZOLOVANY SPINACI BIPOLARNI TRANZISTOR
c : KONDENZATOR (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN* :  SPOJENI, KONEKTOR QDI JISTIC PROTI ZEMNIMU SPOJENI
HR*, MR*_A, MR*_B, $*, U, V, Q'L OCHRANA PRED PRETIZENIM
W, X*A, K*R_* aM TEPELNY SPINAC

D*, V*D DIODA R* REZISTOR

DB* DIODOVY MUSTEK RT TERMISTOR

DS* PREPINAC DIP PC PRIJIMAC

E*H TOPENI s'C KONCOVY SPINAC

F*U, FU* (CHARAKTERISTIKY POJISTKA S'L PLOVAKOVY SPINAC
VIZ DESKA TISTENYCH SPOJU S*NPH SNIMAC TLAKU (VYSOKOTLAKY)
UVNITR JEDNOTKY) S*NPL SNIMAC TLAKU (NiZKOTLAKY)

FG* KONEKTOR (UZEMNENI RAMU) S*PH, HPS* TLAKOVY SPINAC (VYSOKOTLAKY)
H* KABELOVY SVAZEK S*PL TLAKOVY SNIMAC (NiZKOTLAKY)
H*P, LED*, V*L KONTROLKA, SVITiCi DIODA ST TERMOSTAT

HAP SVITICI DIODA (SERVISNi MONITOR - ZELENA) S*RH SNIMAC VLHKOSTI

HIGH VOLTAGE VYSOKE NAPETI S*W, SW* OVLADACI SPINAC

IES SNIMAC INTELLIGENT EYE SA*, F1S SVODIC PREPETI

IPM* INTELIGENTNi VYKONOVY MODUL SR*, WLU PRIJIMAC SIGNALU
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETICKE RELE SS* VOLICI SPINAC
L POD NAPETIM SHEET METAL PEVNA DESKA SVORKOVNICE
L CIVKA TR TRANSFORMATOR
L*R TLUMIVKA TC, TRC VYSILAC
M KROKOVY ELEKTROMOTOR V¥ RV VARISTOR
M*C MOTOR KOMPRESORU V'R DIODOVY MUSTEK
M*F MOTOR VENTILATOR WRC BEZDRATOVY DALKOVY OVLADAC
M*P MOTOR VYPOUSTECIHO CERPADLA X* SVORKA
M*S MOTOR OTACENI X*M SVORKOVNICE (BLOK)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETICKE RELE Y*E CIVKA ELEKTRONICKEHO EXPANZNIHO
N NULOVACI vODIC VENTILU
n=*, N=* POCET PRUCHODU FERITOVYM JADREM Y*R, Y*S CIVKA ZPETNEHO ELEKTROMAGNETICKEHO
PAM PULSNE AMPLITUDOVA MODULACE VENTILU

PCB* RIDICI DESKA S TISTENYMI SPOJI z'C FERITOVE JADRO

PM* VYKONOVY MODUL ZF, Z'F SUMOVY FILTR

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B DAIKIN Instalaéni pfirucka
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