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1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument

INFORMATION

Searg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug.

Malgruppe

Autoriserede installatgrer

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af
specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let
industri, pa garde eller til erhvervsmaessig eller privat brug
af ikke-faguddannede.

Dokumentationssaet

Dette dokument er en del af et dokumentationssaet. Hele saettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
= Sikkerhedsanvisninger, som du SKAL leese for installation
= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Installationsvejledning for indendersenhed:
= Installationsvejledning
= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Installatervejledning:
= Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata ...

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Nyere udgaver af den medfglgende dokumentation kan vaere
tilgaengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overseaettelser.

Tekniske data

= Et delsaet af den seneste tekniske dokumentation er tilgaengeligt
pa regionens Daikin websted (offentligt tilgaengeligt).

= Hele saettet af den seneste tekniske data er tilgeengelig pa
regionens Daikin extranet (autentificering pakraevet).

2 Om kassen

2.1 Indendgrsenhed

INFORMATION

Felgende gengivelser er udelukkende eksempler, og de er
eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

211 Fjernelse af tilbehor fra
indendgrsenheden

a b ¢ d e

1% 1% 2% 2%
=
S
7

Installationsvejledning

Betjeningsvejledning

Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Titanium-apatit desodoriseringsfilter (kun til FTXP-L og
ATXP-L)

Fastgerelsesbolt (M4x12L) til indendersenhed. Se
"5.5.3 Montering af indendgrsenheden pa
monteringspladen” pa side 13.

Terbatterier AAA.LRO3 (alkaline) til brugerinterface
Holder til brugerinterface

Brugerinterface

Monteringsplade

1%

Q0T

o

-_—T0

Installationsvejledning
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3 Om enheden

3 Om enheden

ADVARSEL: BRENDBART MATERIALE
Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

3.1 Systemopbygning

T

d:]l[ ' @:@iﬂ...._

TT LT CCTTTTTTTTCTTTTTT T (3

Indendgrsenhed

Servicedaeksel

Luftfilter

Titanium-apatit desodoriseringsfilter (kun til ATXP-L og
FTXP-L)

Rar til kglemiddel, dreenslange og kabel mellem enheder
Isolerende tape

0T

-

3.2 Driftsomrade

Anvend systemet i de folgende temperatur- og
luftfugtighedsomrader for at opna sikker og effektiv drift.

Driftstilstand Driftsomrade

Kaling@®) = Udetemperatur: —10~46°C
= Indendgrstemperatur: 18~32°C
= Indendgrs luftfugtighed: <80%

411 Krav til indendersenhedens
installationssted

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

= Luftstrem. Sgrg for, at luftstrammen ikke blokeres.
= Draen. Sgrg for, at kondensvandet kan ledes korrekt ud.

= Vaegisolering. Det er ngdvendigt med ekstra isolering
(minimumstykkelse pa 10 mm, polyethylenskum), hvis
omgivelsesbetingelserne i vaeggen overskrider 30 C og en relativ
luftfugtighed pa 80%, eller hvis der ledes frisk luft ind i veeggen.

= Vaegstyrke. Undersgg, om loftet eller gulvet er staerkt nok til at
baere vaegten af enheden. Hvis det ikke er tilfeeldet, skal veeggen
eller gulvet forstaerkes, far enheden installeres.

Installér strgmforsyningskabler mindst 1 meter fra tv- eller
radioapparater for at undga interferens. Afhaengigt af radiobglgerne
kan en afstand pa 3 meter veere utilstreekkelig.

= Veelg en placering, hvor lyden af den varme/kolde Iuft, der ledes
ud fra enheden, og driftsstajen IKKE generer nogen.

* Fluorescerende lys. Nar man installerer et tradlgst
brugerinterface i et rum med fluorescerende lys, skal man veere
opmeerksom pa felgende for at undga interferens:

= Installér det tradlese brugerinterface sa teet pa
indendgrsenheden, som muligt.

= Installér indendgrsenheden sa langt fra det fluorescerende lys,
som muligt.

Det anbefales IKKE at installere enheden pa falgende steder, da det
kan forkorte enhedens levetid:

= Huvis der er store spaendingsudsving
= | karetgjer eller pa skibe
= Hvor der findes syreholdige eller alkaliske dampe

= Steder, hvor der forekommer olietage, -sprgjt eller -damp i
atmosfeeren. Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan
medfgre vandlaekage.

= Pa steder, hvor enheden udsaettes for direkte sollys.
= | badeveerelser.

= Stejfelsomme omrader (f.eks. i naerheden af et soveveerelse), sa
stgj fra driften skal give problemer.

Opvarmning® = Udetemperatur: —15~24°C
= Indendgrstemperatur: 10~30°C

Tarre® = Udetemperatur: —10~46°C
= Indendgrstemperatur: 18~32°C
= Indenders luftfugtighed: <80%

A ADVARSEL

Placér IKKE genstande under indenders- og/eller
udendgrsenheden, som ikke kan tale fugt. Kondens pa
enheden eller pa kelergrene, tilsmudsning af luftfilteret
eller blokering af draenet kan medfgre, at det drypper,
hvilket vil medfgre tilsmudsning eller beskadigelse af
genstande under enheden.

Hvis der keres uden for driftsomradet:
(a) En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet.
(b) Der kan forekomme kondensdannelse og draber pa

indendgrsenheden.
4 Forberedelse
4.1 Klargering af installationsstedet

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er teendt).

= Afstand. Montér enheden mindst 1,8 m fra gulvet, og overhold
folgende krav vedrgrende afstand til veegge og loft:

o
2]
Al

(mm)
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5 Installation

4.2 Forberedelse af kgleror

4.2.1 Krav til keleror

Diameter koleror

Brug samme  diameter  som pa forbindelserne pa

udendgrsenhederne:

Klasse L1 vaskeror L1 gasrer
20~35 26,4 39,5
50~71 26,4 312,7
Keolergrsmateriale

= Rormateriale: Helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre.
= Kraveforbindelser: Brug kun udglgdet materiale.

* Hezerdningsgrad for rer og vagtykkelse:

Udvendig Hzerdningsgrad | Tykkelse (1)@
diameter (9)
6,4 mm (1/4") Udgladet (O) 20,8 mm N
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2")

(a) Afhaengigt af geeldende lovgivning og enhedens maksimale
arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens typeskilt), kan det
veere ngdvendigt at anvende rar med en starre
veegtykkelse.

4.2.2 Isolering af keleror
Reor udvendig Isolering indvendig | Isoleringstykkelse
diameter (@) diameter (9;) (t)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

9,5 mm (3/8") 12~15 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm

Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere
end 80%, skal tykkelsen pa isolationsmaterialet mindst vaere 20 mm
for at forhindre kondensdannelse pa isolationsmaterialets overflade.

5 Installation

5.1 Abning af enhederne

51.1 Abning af indendgrsenheden

Afmontering af frontpanelet

1 Hold frontpanelet med fligene i begge sider og abn det.

a Fordybning pa enheden

2 Fjern frontpanelet ved at fgre det enten til venstre eller til hgjre
og treek det imod dig.

Resultat: Frontpanelets akseltap frigeres i den ene side.

3 Friger frontpanelets akseltap i den anden side pa samme
made.

i

—

a Frontpanel tap

Montering af frontpanelet

1 Seet frontpanelet pa. Ret akseltapperne ind efter slidserne og
tryk dem helt ind.

2 Luk frontpanelet og tryk i begge sider midtfor.

Afmontering af frontgitteret

A PAS PA

Brug passende personlige veernemidler (handsker,
sikkerhedsbriller m.m.) under installation, vedligeholdelse
og servicering af systemet.

1 Frontpanelet skal fiernes for at kunne fierne luftfilteret.

2 Fjern 2 skruer (klasse 20~35) eller 3 skruer (klasse 50~71) pa
frontgitteret.

3 Skub ned pa de 3 gverste kroge markeret med et symbol med 3
cirkler.

ST
(T AT AT

A

a Krog for oven
b  Symbol med 3 cirkler

4 Det anbefales, at man abner flappen, fgr man tager frontgitteret
af.

5 Hold begge haender under midten af frontgitteret, skub det opad
og traek det imod dig.

Montering af frontgitteret

1 Seaet frontgitteret p4 og serg for, at de 3 kroge for oven gar
sikkert i indgreb.

2 Montér 2 skruer (klasse 20~35) eller 3 skruer (klasse 50~71) pa
frontgitteret.

3 Montér Iuftfilteret og seet herefter frontpanelet pa.

Installationsvejledning
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5 Installation

Afmontering af el-boksens daeksel
1 Tag frontgitteret af.
Fjern 1 skrue pa el-boksens daeksel.

Abn el-boksens daeksel ved at traekke ud i delen, der rager frem
oven pa deekslet.

4 Friger fligen i bunden, og fiern el-boksens daeksel.

a Flig
b Del, der rager frem oven pa daekslet
c Skrue

5 Montér daekslet ved forst at fastgere fligen i bunden til el-
boksen og derefter fare deekslet ind i de 2 flige foroven.

Klasse 20~35:
a b c

[V
(1]

Abning af servicedakslet
1 Fjern 1 skrue fra servicedzekslet.

2 Treek servicedaekslet vandret ud og veek fra enheden.

a Skrue til servicedeeksel
b Servicedeeksel

5.2 Installation af indendgrsenheden

5.21 Montering af monteringspladen

1 Montér monteringspladen midlertidigt.
2 Ret monteringspladen til.

3 Markér midten af borepunkterne pa veeggen ved hjaelp af et
maleband. Placér enden af malebandet ved symbolet ">".

4 Afslut monteringen ved at fastgere monteringspladen pa
vaeggen med bolte.

INFORMATION

Det fijernede daeksel over rgrabningen kan opbevares i
holderen pa monteringspladen.

°

o7
@

T - c
17 @CJ{J'L ’

116.5

285
a

44.5

i

\\\
&|\ /
445

e-L\ i K re
48 170 50 48
e PR |
770

Klasse 50~71:

295

(mm)
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5 Installation

Anbefalede holdepunkter for monteringspladen
Lomme til deeksel til rarabning

Flige til placering af et vaterpas

Hul veeggennemfering @65 mm

Position dreenslange

Position for malebandet ved symbolet ">"
Ende gasrer

Ende veeskergr

SQ s Q20T

5.2.2 Boring af vaeghul

A PAS PA

Ved vaegge med metalrammer eller metalplader skal man
anvende et ror indlejret i veeggen og en veegafdaekning
ved gennemfgringshullet for at undgad mulig
varmedannelse, elektrisk stad eller brand.

BEMAERK

Man skal tetne mellemrummene omkring rerene med
teetningsmateriale  (medfglger ikke) for at undga
vandlaekage.

1 Bor et gennemfgringshul pa 65 mm i vaeggen saledes, at det
heelder nedad imod ydersiden.

2 Montér et veegrer i hullet.

Montér en veegafdaekning pa veegreret.
ab

8 EA

b a (mm)
a Roarfering indlejret i vaeg
b Kit
¢ Afdeekning over veeghul
Bemaerk: Efter endt faring af kelergr, ledninger og draenrgr SKAL
mellemrummet teetnes med kit.

5.2.3 Afmontering af daeksel over rerabning

Ved tilslutning af rer i hgjre side, i hgjre side forneden, i venstre side
eller i venstre side forneden SKAL daekslet ved rgrabningen fiernes.

1 Skeer deekslet over rgrabningen af fra indvendig side af
frontgitteret med en sav.

\ -

L1

2 Fjern grater langs udskaeringen med en halvrund fil.

I\

I

@ BEMARK

Fjer IKKE deekslet over rgrabningen med en tang, da dette
ville beskadige frontgitteret.

5.24 Draening

Sgrg for, at kondensvandet kan ledes korrekt ud. Dette omfatter:
= Generelle retningslinjer
= Tilslutning af kelergrene til indendgrsenheden

= Kontrol af vandleekage

Generelle retningslinjer
* Rorlangde. Hold draenrgret sa kort som muligt.

= Rerstorrelse. Hvis det er ngdvendigt at forlaenge dreenslangen
eller at anvende indlejret dreenrgr, skal du bruge dele, der passer
forrest pa slangen.

©
Q

@18

@ BEMARK

= Montér dreenslangen med nedadgaende heeldning.
= Vandlase er IKKE tilladt.

= Put IKKE enden af slangen i vand.

= Forlengelse draenslange. Brug en @16 mm slange (medfelger
ikke) til forleengelse af draenslangen. HUSK at varmeisolere den
indvendige del af forleengerslangen.

©
Ql
a Dreenslange leveret med indendgrsenheden

b Varmeisoleringsslange (medfalger ikke)
¢ Forleenger-dreenslange

a

= Stift pve-rer. Nar man forbinder et stift pvc-rar (nominel @13 mm)
direkte med draenslangen, kan der anvendes en draenmuffe
(913 mm, medfalger ikke), som ved indlejret rorfgring.

a @© b c
2 | |
— ) - -

'

a Dreenslange leveret med indendgrsenheden

b Dreenmuffe nominel @13 mm (medfalger ikke)

¢  Stift pve-rer (medfolger ikke)

= Kondensdannelse. Treef forholdsregler mod kondensdannelse.
Isoler alle dreenrgr i bygningen.

Installationsvejledning

10

DAIKIN

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin klimaanlaeg til rum
3P512025-1C — 2018.01



5 Installation

1 For dreenslange ind i draenrgret, som vist pa fglgende billede,
sa den IKKE traekkes ud af draenrgret.

I

-|.| mm

Tilslutning af ror i hgjre side, i hgjre side bag eller i
hgjre side for neden

INFORMATION

Standard fra fabrik er rerfering i hgjre side. Hvis der
gnskes rorfgring i venstre side, skal man fijerne rgrene fra
hgjre side og montere dem i venstre side.

1 Forbind dreenslangen med selvklaebende vinyltape til bunden af
kalergrene.

2 Man skal binde dreenslange og kolerar sammen med
isolerende tape.

c

B

A Rorfering i hgjre side

B Rorfering i hgjre side for neden

C Rerfering i hojre side bag

a Fjern deekslet over rgrabningen her ved rerfgring i hgjre
side.

b Fjern dzekslet over rgrabningen her ved rerforing i hajre
side i bunden.

Tilslutning af rer i venstre side, i venstre side bag
eller i venstre side for neden

INFORMATION

Standard fra fabrik er rerfering i hgjre side. Hvis der
gnskes rorfgring i venstre side, skal man fierne rgrene fra
hgjre side og montere dem i venstre side.

1 Fjern isoleringens fastggrelsesskrue i hgjre side, og fiern
dreenslangen.

2 Tag aftapningsproppen af i venstre side og seet den pa i hgjre
side.

BEMARK

Pafer IKKE smeareolie (kgleolie) pa aftapningsproppen ved
montering. Anvendelse af smgreolie kan nedbryde
proppen og medfgre dreenlaekage.

e

5\1%
¥

a 4 mm unbrakonggle

3 For dreenslangen ind i venstre side, og speend med skruen, da
der ellers kan opsta vandleekage.

a Fastgorelsesskrue til isolering
b Draenslange

4 Fastggr dreenslangen til undersiden af kelergrene med
selvklaebende vinyltape.

Rerfering i venstre side

Rerfering i venstre side bag

Rerfering i venstre side for neden

Fjern deekslet over rgrabningen her ved rorfgring i venstre
side.

Fjern deekslet over rgrabningen her ved rgrfering i venstre
side i bunden.

o O D>

o

Kontrol af vandlaekage
1 Fjern luftfiltrene.

2 Heeld gradvist ca. 1 liter vand ind i aflebsbakken for at
kontrollere for vandleekage.

5.3 Forbindelse af kaleror

& FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

5.3.1 Retningslinjer ved tilslutning af keleror

Tag felgende retningslinjer i betragtning ved sammenfgjning af ror:

= Deek opkravningens indvendige overflade med eeterolie eller
esterolie, nar du forbinder en brystmgtrik. Spaend 3 eller 4
omgange i handen, for du spaender helt fast.

— \
SR
|
/

= Brug ALTID 2 nggler sammen ved Igsning af en brystmetrik.

= Brug ALTID en skruenggle og en momentnggle sammen for at
stramme brystmgtrikken ved sammenfgjning af rer. Formalet er at
forhindre revner i mgtrikken og utaetheder.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin klimaanlaeg til rum
3P512025-1C — 2018.01
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5 Installation

a Momentnagle

b Skruenggle

¢ Rerforskruning

d Brystmatrik

Rorstorrelse | Tilspaendings | Dimension Kraveform
(mm) moment (N*m) | krave (A) (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 o022
9,5 33~39 12,8~13,2
@127 50~60 16,2~16,6 T‘ (\R Y
i N

5.3.2 Tilslutning af kalergrene til
indendgrsenheden
* Rerleengde. Hold draenrgret sa kort som muligt.

= Kraveforbindelser. Tilslutning af kelergr til enheden med
kraveforbindelser.

= Isolering. Isolér kolergrene, forbindelsesledningerne og
draenslangen pa indendgrsenheden pa falgende méade:

Gasrer
Gasrgrsisolering
Forbindelsesledning
Vaeskerar
Vaeskergrsisolering
Montagetape
Dreenslange

Qw020 TOQ

@ BEMAERK

Serg for at isolere alle kglergr. Enhver fritiggende del af
rerene kan medfere kondensdannelse.

54 Tilslutning af de elektriske
ledninger

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

ADVARSEL

Hvis stremforsyningskablet beskadiges, SKAL det
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificerede personer for at undga ulykker.

> B PPk

A ADVARSEL

= Brug IKKE uautoriserede elektriske dele sammen med
dette produkt.

= Lav IKKE forgrening pa stremitilfgrslen til dreenpumpen
osv. fra klemraekken. Dette kan medfere elektrisk stad
eller brand.

A ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne veek fra kobberrgr
uden varmeisolering, da disse rar bliver meget varme.

5.4.1 Tilslutning af de elektriske ledninger pa
indendgrsenheden

El-arbejde skal udfgres i henhold til installationsvejledningen samt
folge nationale bestemmelser eller normer vedrgrende elektriske
forbindelser.

1 Seet indendgrsenheden pa monteringspladens kroge. Ret den
til efter "A" maerkerne.

a Monteringsplade (tilbehar)
b Forbindelsesledning
¢ Ledningsfering
2 Abn frontpanelet, og tag derefter servicedaekslet af. Se
"5.1.1 Abning af indendgrsenheden" pé side 8.

3 For forbindelsesledningerne fra udendgrsenheden gennem
veeggennemfaringshullet, gennem bagsiden af
indendgrsenheden og herefter gennem forsiden.

Bemaerk: Hvis enderne af forbindelsesledningerne afisoleres forst,
skal man daekke enderne med tape.

4 Bgj enderne af kablet op.

@ BEM/ERK

= Sgrg for at holde strgmforsyningskablet og
transmissionsledningen fri af hinanden.
Stremforsyningskablet og transmissionsledningen ma
krydse hinanden, men de ma IKKE Igbe parallelt.

= For at undga elektrisk interferens SKAL afstanden
mellem disse ledninger altid vaere mindst 50 mm.

A ADVARSEL

Serg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for sma dyr. Sma
dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rag eller brand.

e ele)fe

1 2@
@lalal
[DION@]

——— g

I

ADVARSEL TR R

Tilslut IKKE stremforsyningsledningen til ~

indendersenheden. Dette kan medfgre elektrisk stad eller a Terminalblok

brand. b Blok med elektriske komponenter

¢ Ledningsholder
Afisolér ledningsenderne ca. 15 mm.
Pas ledningsfarverne sammen med numrene pa klemmerne pa
indendgrsenhedens klemraekker, og spaend ledningerne godt
fast i de modsvarende klemmer.
Installationsvejledning DAIKIN (A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Konfiguration

7 Tilslut jordledningen til den modsvarende klemme.
8 Fastger ledningerne korrekt med klemskruerne.

9 Treek i ledningerne for at sikre dig, at de er speendt korrekt, og
fastger herefter ledningerne med ledningsholdere.

10 For ledningerne saledes, at servicedeekslet kan lukkes korrekt,
og luk herefter daekslet.

5.5 Faerdiggoerelse af installation af
indendorsenheden

5.5.1 Isolering af draenrer, kolergr og
forbindelsesledning

1 Efter endt fgring af draenrer, kelergr og elektriske ledninger.
Man skal binde keglergr, forbindelsesledninger og dreenslange
sammen med isolerende tape. Overlap med mindst halvdelen
af tapens bredde ved hver omvikling.

a b /
_
e

Dreenslange

Forbindelsesledning

Monteringsplade (tilbeher)

Kolerar

Fastgerelsesbolt M4x12L til indendgrsenhed (tilbehgr)
Bundramme

-0 Q0T O

5.5.2 Foring af rer gennem vaeghuller

1 For kolergret langs markeringen for rorfgring pa

monteringspladen.

Dreenslange

Du skal taetne dette hul med kit eller taetningsmateriale.
Selvklaebende vinyltape

Isolerende tape

Monteringsplade (tilbehar)

@ BEMARK

= Kolergrene ma IKKE bgjes.

®Q0T o

= Tryk IKKE koglergrene imod bundrammen eller
frontgitteret.

)

|

[ ——

2 Fordreenslangen og kalergrene gennem hullet i vaeggen.
5.5.3 Montering af indendersenheden pa
monteringspladen

1 Seaet indendgrsenheden pa monteringspladens kroge. Ret den
til efter "A" meerkerne.

I~
-

2 Pres mod enhedens bundramme med begge haender for at
sxette den pa krogene forneden p& monteringspladen.
Kontrollér, at ledningerne IKKE kommer i klemme nogen steder.

Bemaerk: Pas pa, at forbindelsesledningen IKKE gar imod
indendgrsenheden.

3 Pres mod bundkanten pa indendegrsenheden med begge
heender for at seette den pa krogene pa monteringspladen.

4 Speend indendegrsenheden sammen med monteringspladen
med 2 monteringsbolte M4x12L (tilbeher) til indendgrsenheden.

6 Konfiguration

6.1 Definition af en anden adresse

Nar 2 indendgrsenheder er installeret i samme rum, kan der
defineres forskellige adresser for de 2 tradlgse fiernbetjeninger.

1 Tag batterierne ud af brugerinterfacet.

2 Afbryd adresse-jumperen.

—

a Adresse-jumper

@ BEM/ERK

Pas pa IKKE at beskadige dele i naerheden, nar du
afbryder adresse-jumperen.

3 Teend for strgmforsyningen.

Resultat: Klappen pa indendgrsenheden vil abne og lukke for at
indstille referencepositionen.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin klimaanlaeg til rum
3P512025-1C — 2018.01
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7 Ibrugtagning

INFORMATION

= P& FTXF-A enheder SKAL fglgende indstilling veere
afsluttet inden for 5 minutter, efter at stramforsyningen
er slaet til.

= Huvis du IKKE kan afslutte indstillingen tidsnok, skal du
afbryde stremforsyningen og vente mindst 1 minut, fer
du slar stremforsyningen til igen.

4 Tryk samtidig pa:

Model Knapper

FTXP-L og ATXP-L rewe), 27 o
FTXF-A ‘ — ] TEMP
5 Tryk pa:

Model Knap

FTXP-L og ATXP-L TE/I\\/IP

FTXF-A

6 Veelg:

Model Symbol

FTXP-L og ATXP-L A

FTXF-A 3

7 Tryk pa:

Model Knap

FTXP-L og ATXP-L

FTXF-A

a Driftslampe
b Indendgrsenhed ON/OFF kontakt

7 Ibrugtagning

@ BEM/AERK

Enheden ma ALDRIG bruges uden termomodstande og/
eller tryksensorer/kontakter. Kompressoren kan braende
sammen.

71 Kontrolliste for ibrugtagning

Brug IKKE systemet, for falgende er kontrolleret og i orden:

(] Du har laest alle instruktionerne i installatervejledningen.

Indendgrsenheden er monteret korrekt.

Luftind-/udtag

Kontrollér, at enhedens luftind- og udtag IKKE er blokeret
af papir, karton eller andet materiale.

L]
O] Udendgrsenheden er monteret korrekt.
]

Der er IKKE manglende faser eller faseskift.

L]

] Kolergrene (gas og veeske) er varmeisolerede.
Draen

L]

Kontrollér, at det afledte vand flyder jeevnt.

Mulig konsekvens: Kondensvand kan dryppe.

(] Systemet er korrekt jordet, og jordterminalerne er

8 Tryk pa indendersenhedens ON/OFF kontakt, mens
driftslampen blinker.

Jumper Adresse

Fabriksindstilling 1

Efter afskeering med tang |2

INFORMATION

Hvis IKKE du kan indstille adressen, mens driftslampen
blinker, skal du gentage indstillingsprocessen fra forste
trin.

9 Nar indstillingen er afsluttet, tryk pa:

speendt.

(] Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede
beskyttelsesindretninger er af den stgrrelse og type, som
er angivet i installationsvejledningen, og at de IKKE
omgas.

(] Forsyningsspandingen svarer til den spaending, der er
angivet pa enhedens identifikationsmeerkat.

O] De specificerede ledninger anvendes til
forbindelseskablet.

O] Indendgrsenheden modtager signalerne fra
brugerinterfacet.

O] Der er INGEN lgse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i elboksen.

] Isolationsmodstanden pa kompressoren er ok.

] Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
ror inde i indendgrs- og udendgrsenhederne.

(] Der er INGEN lzekage af kelemiddel.

O] Den korrekte rorstarrelse er installeret, og rerene er
isoleret korrekt.

(] Stopventilerne (gas og veeske) pa udendersenheden er

helt abne.

Model Knap

FTXP-L og ATXP-L Hold trykket ned i ca.
5 sekunder.

FTXF-A

Resultat: Brugerinterfacet tilbage til forrige skaermbillede.

7.2 Sadan udferes en testkorsel

Forudsaetning: Stromforsyningen SKAL veere inden for det
specificerede omrade.

Forudsatning: Testkerslen kan udferes i kgle- eller varmedrift.

Forudsaetning: Foretag testkarslen i henhold til indendgrsenhedens
betjeningsvejledning for at sikre dig, at alle funktioner og dele
fungerer korrekt.

1 Veelg den lavest programmerbare temperatur i keledrift. Veelg
den hgjest programmerbare temperatur i varmedrift.
Testkarslen kan afbrydes om ngdvendigt.

Installationsvejledning
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8 Bortskaffelse

2 Efter endt testkgrsel skal man indstille temperaturen til et
normalt niveau. | kgledrift: 26~28°C, i varmedrift: 20~24°C.

3 Systemet standser 3 minutter efter, at enheden er blevet
slukket.
7.21 Testkarsel om vinteren

Ved drift af klimaanleegget i Keling om vinteren skal man indstille
testkarslen pa falgende made.

Pa FTXP-L og ATXP-L enheder
[ ~ W TEMP
1 Tryk samtidig pa | TEMP|, M og .
Tryk pa [TEMP|,

2

3 Valg 7.
4 Trykpa .

5 Tryk pa COO0L J for at starte systemet.

Resultat: Testkgrsel standser automatisk efter ca. 30 minutter.

6 Tryk pa for at standse driften.

Pa FTXF-A enheder
7 Tryk pa for at starte systemet.

8 Tryk samtidig midt pa m, @, og .
9 Tryk pa to gange.

Resultat: 7 vises pa displayet. Testkarsel er valgt.
Resultat: Testkgrsel standser automatisk efter ca. 30 minutter.

10 Tryk pa for at standse driften.

INFORMATION

Visse funktioner kan IKKE anvendes i forbindelse med
testkarsel.

Hvis der sker stremsvigt under driften, starter systemet automatisk
igen, sa snart strgmforsyningen er retableret.

8 Bortskaffelse

Afmontering af enheden, behandling af keglemiddel, olie og andre
dele, SKAL ske i henhold til relevant lovgivning.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B DAIKIN

Daikin klimaanlaeg til rum
3P512025-1C — 2018.01
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9 Tekniske data

9 Tekniske data

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation kan vaere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt tilgeengeligt).
Seneste reviderede udgaver af den seneste tekniske data er tilgaengelig pa regionens Daikin websted (autentificering pakraevet).

9.1 Ledningsdiagram
Falles ledningsdiagram forklaring
Se enhedernes ledningsdiagram vedr. anvendte dele og numre. Delnumre er skrevet med arabertal i stigende reekkefglge for hver del
og er vist i overblikket nedenfor med symbolet "*" i koden for delen.
a AFBRYDER D BESKYTTELSESJORDING

—@— FORBINDELSE @ BESKYTTELSESJORDING (SKRUE)
——— , D» STIK @ ENSRETTER

J:‘ JORD —-)— RELAFORBINDELSE

o ] LEDNINGSF@RING PA STEDET I%‘ KORTSLUTNINGSFORBINDELSE
—+—F SIKRING —O— TERMINAL
_@_ INDEND@RSENHED (111 KLEMLISTE

INDOOR

-_’D‘_ UDEND@RSENHED O @ LEDNINGSKLEMME

OUTDOOR

BLK : SORT GRN GRON PNK PINK WHT HVID

BLU : BLA GRY GRA PRP, PPL : LILLA YLW GUL

BRN BRUN ORG ORANGE RED R@D

AP PRINTKORT PS STRGMFORSYNING MED OMFORMER
BS* TRYKKNAP TIL/FRA, DRIFTSKONTAKT PTC* TERMOMODSTAND PTC

BZ, H*O BRUMMER Q* ISOLERET PORT BIPOLAR TRANSISTOR
c* : KONDENSATOR (IGBT)

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, : FORBINDELSE, STIK QDI FEJLSTROMSAFBRYDER

HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QL OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE
W, XA, K*'R_* QM TERMOKONTAKT

D*, V*D DIODE R* MODSTAND

DB* DIODEBRO R*T TERMOMODSTAND

Ds* DIP-OMSKIFTER RC MODTAGER

E*H : VARMEENHED S*C ENDESTOPAFBRYDER

F*U, FU* (FOR KARAKTERISTIKA, : SIKRING S*L SV@MMERAFBRYDER

SE PRINTKORT | ENHEDEN) S*NPH TRYKFQLER (H@J)

FG* FORBINDELSE (RAMME STEL) S*NPL TRYKFQLER (LAV)

H* LEDNINGSNET S*PH, HPS* TRYKAFBRYDER (H@J)

H*P, LED*, V*L KONTROLLAMPE, LYSEMITTERENDE DIODE S*PL TRYKAFBRYDER (LAV)

HAP LYSEMITTERENDE DIODE (SERVICEMONITOR GR@N) ST TERMOSTAT

HIGH VOLTAGE HBJSPANDING S*RH FUGTIGHEDSSENSOR

IES INTELLIGENT EYE-SENSOR S*W, SW* DRIFTSKONTAKT

IPM* INTELLIGENT STROMFORSYNINGSMODUL SA* F1S OVERSPZANDINGSAFLEDER

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M MAGNETRELAE SR*, WLU SIGNALMODTAGER

L STROMFGRENDE SS* VALGEROMSKIFTER

L SPOLE SHEET METAL FAST PLADE MED KLEMRAKKE

L'R REAKTOR TR TRANSFORMER

M* STEPMOTOR TC, TRC TRANSMITTER

M*C KOMPRESSORMOTOR V5 RV VARISTOR

M*F BLASERMOTOR V*R DIODEBRO

M*P DRANPUMPEMOTOR WRC TRADL@S FJERNBETJENING

M*S DREJEMOTOR X* KLEMME

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETRELA X*M KLEMRAKKE (BLOK)

N NEUTRAL Y*E ELEKTRONISK EKSPANSIONSVENTIL SPOLE
n=*, N=* ANTAL PASSAGER GENNEM FERRITKERNE Y*R, Y*S OMSTYRENDE MAGNETVENTIL SPOLE
PAM IMPULSAMPLITUDEMODULATION Z*C FERRITKERNE

PCB* PRINTKORT ZF, Z*F ST@JFILTER

PM* EFFEKTMODUL

Installationsvejledning DAIKIN (A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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