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1 Informacija par
dokumentaciju
1.1 Par So dokumentu

INFORMACIJA

Parliecinieties, ka lietotajam ir dokumentacija uz papira, un
aiciniet vinu saglabat to turpmakai uzzinai.

Mérkauditorija

Pilnvaroti uzstadrtaji

INFORMACIJA

Ir paredzéts, ka $o iekartu izmanto specialisti vai apmaciti
lietotaji veikalos, vieglaja rdpniecibd un zemnieku
saimniecibas, vai arl nelietpratigas personas uznémumos
un majsaimniecibas.

Dokumentacijas komplekts

Sis dokuments ir dala no dokumentacijas komplekta. Pilns
komplekts sastav no talak noraditajiem dokumentiem.

= Visparéjie drosibas noteikumi:
= Izlasiet Sos droSibas noteikumus PIRMS iekartas uzstadisanas
= Formats: uz papira (iek$&ja bloka iepakojuma)
= lek$éja bloka uzstadiSanas rokasgramata:
= Uzstadisanas instrukcija
= Formats: uz papira (iek$&ja bloka iepakojuma)
= Uzstaditaja uzzinu rokasgramata:
= Uzstadisanas sagatavosana, laba prakse, atsauces dati...

= Formats: elektroniskas datnes http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Komplekta ieklautas dokumentacijas jaunakas parskatitas versijas
var bt pieejamas regionalaja Daikin timekla vietné vai no jasu
izplatitaja.

Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas ir
originalo dokumentu tulkojumi.

Tehniskie dati

= Jaunako tehnisko datu apskats ir pieejams regionalaja Daikin
timekla vietné (publiski pieejama).

= Jaunako tehnisko datu pilns komplekts ir pieejams Daikin artikla
(ir nepiecieSama autentifikacija).

2 Informacija par iepakojumu

2.1 lekstelpu iekarta

INFORMACIJA

Sie attali ir tikai piemérs un var pilniba neatbilst jasu
sistémas izkartojumam.

211 Piederumu iznemsana no iekséja bloka
a b c d e f

g
1% 1% 1% 2x 2x% 2x 1%
//M‘ % g ) i
= D &
F) @ f £
7
UzstadiSanas rokasgramata

Ekspluatacijas rokasgramata

Visparéjie drosibas noteikumi

Smakas likvidé$anas titana apatitu filtrs (paredzéts tikai

FTXP-L un ATXP-L)

lek$éja bloka stiprindjuma skrive (M4x12L). Sk. 13.

lappusé "5.5.3 Bloka piestiprinaSana uz montazas plates".

f Sausa baterija AAA.LRO3 (sarma) lietotaja saskarnes
iericei

g Lietotaja saskarnes ierices turétajs

h Lietotaja saskarnes ierice

i Montazas plate

Q0T

o

Uzstadisanas rokasgramata
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3 Par bloku

3 Par bloku

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

Dzesétajs Saja iekarta ir vaji uzliesmojoss.

3.1 Sistemas shéma

L *’*_"l'“
el |
=

TT LT CCTTTTTTTTCTTTTTT T (3

lek$éjais bloks

Apkopes vaks

Gaisa filtrs

Smakas likvidésanas titana apatitu filtrs (paredzéts tikai
ATXP-L un FTXP-L)

Aukstumagenta caurules, drenazas $|atene un
starpsavienojuma kabelis

f lzolacijas lente

0T

(]

3.2 Darbibas diapazons

Sistéemu drikst izmantot $ados gaisa temperatlras un mitruma
apstak|os.

Darbibas rezims Darbibas diapazons

Dzesésana®@® = Ara temperatira: —10~46°C
= Telpu temperatara: 18~32°C

= Telpu gaisa mitrums: <80%

Sildisana® = Ara temperatira: —15~24°C

= Telpu temperatdra: 10~30°C

Zavésana® = Ara temperatira: —10~46°C
= Telpu temperatira: 18~32°C

= Telpu gaisa mitrums: £80%

Ja darbina arpus darbibas diapazona:
(a) Drosiba sierice var partraukt sistémas darbibu.
(b) lekstelpu bloka ir iespéjama kondensacija un piléSana.

4 SagatavosSanas

4.1 UzstadiSanas vietas sagatavosana

A BRIDINAJUMS

lerice ir jaglaba telpa, kura nav pastavigi stradajoSu
aizdegSanas avotu (pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

411 Prasibas iek$éja bloka uzstadiSanas vietai

INFORMACIJA

Skanas spiediena lTmenis ir mazaks par 70 dBA.

= Gaisa plasma. Parliecinieties, ka nekas neaizsprosto gaisa
pldsmu.

= Drenaza. Parliecinieties, ka ir nodro$inata pareiza kondensata
aizplisana.

= Sienas siltumizolacija. Ja temperatiira siena parsniedz 30°C un
relativais mitrums 80% vai tad, ja svaigais gaiss plast siena, ir
nepiecieSama papildu siltumizolacija (vismaz 10 mm biezas
polietilena putas).

= Sienas izturiba. Parbaudiet, vai siena (vai grida) ir pietiekami
stingra, lai izturétu bloka smagumu. Ja var rasties briesmas, tad
pirms bloka uzstadi$anas nostipriniet sienu vai gridu.

Uzstadiet stravas kabelus vismaz 1 metra attaluma no TV vai radio
uztvéréja, lai novérstu traucéjumus. Atkariba no radiovilpiem 3 metru
attalums VAR NEBUT pietiekams.

= lzvélieties tadu vietu, kur karsta/auksta gaisa izpli$ana no bloka
vai ta darbibas troksnis NEVIENAM NETRAUCE.

= Luminiscences apgaismojums. Ja lietotdja bezvadu saskarni
uzstada telpa, kura atrodas luminiscences gaismas kermeni, tad ir
jaievéro talak minétie nosacijumi, jo tie laus izvairities no
traucéjumiem.
= Uzstadiet lietotdja bezvadu saskarni péc iesp€jas tuvak
iek$éjam blokam.

= Uzstadiet iekS€jo bloku péc iespéjas talak no luminiscences
gaismas kermeniem.

NAV ieteicams uzstadit ierici Sadas vietas, jo tas var saisinat
iekartas kalpo$anas laiku:

= vietas, kur ir ievérojamas sprieguma svarstibas,
= transportlidzeklos un kugos,
= vietas, kur ir skabju vai sarmu tvaiki.

= Vietas, kura atmosféra ir minerale|las miglina, izsmidzinajums vai
tvaiki. Plastmasas detalas nolietojas un nokrit vai rada Gdens
nopladi.

= Vietas, kur bloku apsp1d tieSa saules gaisma.
= Vannas istabas.

= Skanas jutigds vietd (pieméram, gulamistabu tuvuma), lai
darbibas troksnis neraditu apgratinajumu.

Q BRIDINAJUMS

NEDRIKST novietot zem iek3€ja un/vai areja bloka
nekadus priekSmetus, kuri var samirkt. Pretéja gadijuma
mitruma kondensacija uz bloka vai aukstumagenta
caurulvadiem, gaisa filtra aizséréSana vai drenazas
nosprosto$anas var izraisit tdens piléSanu, kas, savukart,
var notraipit vai sabojat zem bloka novietotos priekSmetus.

= Atstarpes. Uzstadiet bloku vismaz 1,8 m augstuma virs gridas un
ievérojiet Sadas prasibas attieciba uz atstarpém pie sienas un pie
griestiem:

(mm)

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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5 Uzstadisana

4.2 Dzesétaja caurulu sagatavosana

4.21 Prasibas aukstumagenta caurulvadiem

Aukstumagenta caurulvada diametrs

Izmantojiet tadu pasu diametru ka aréja bloka savienojumiem:

Klase L1 Skidruma L1 gazes
caurulvads caurulvads

20~35 26,4 9,5

50~71 76,4 12,7

Aukstumagenta caurulvadu materials
= Caurulu materials: ar fosforskabi deoksidéts bezSuvju vars.
= Platgala savienojumi: izmantojiet tikai raditu materialu.

= Caurulvada atlaidinasanas pakape un biezums:

Aréjais diametrs | Atlaidinasanas | Biezums (t)®

(9) pakape
6,4 mm (1/4") Radits (O) 20,8 mm N
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

(a) Atkariba no attiecigajiem tiesibu aktiem un iekartas
maksimala darba spiediena (sk. "PS High" uz iekartas datu
plaksnites) var bt nepiecieSams lielaks caurulvada sieninu

2 Nonemiet priek3€jo paneli, pabidot to pa labi vai pa kreisi un
tad pavelkot uz savu pusi.

Rezultats: Priek§€ja panela tapa viena mala tiks atvienota.

3 Tada pasa veida atvienojiet priekS€ja panela tapu otra mala.

a Priekséja panela tapa

Priek$éja panela uzstadisana

1 Piestipriniet priekS€jo paneli. Savietojiet tapas ar ligzdam un
iebidiet tas lidz galam.

2 Leéni aizveriet priek$&jo paneli un piespiediet abas puses centra.

Priek$éja rezga nonemsana

A UZMANIBU!

Veicot ierices uzstadisanu, apkopi vai remontu, izmantojiet
atbilstoSu personas aizsargaprikojumu (aizsargcimdus,
aizsargpbrilles utt.).

biezums.
4.2.2 Dzesétaja caurules izolacija
Caurules aréjais lzolacijas iekséjais | lzolacijas biezums
diametrs (@) diametrs (9;) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm

Ja temperatira ir lielaka par 30°C, bet mitrums ir lielaks par 80%
relativa mitruma, izolacijas materidlu biezumam ir jabat vismaz
20 mm, lai novérstu kondensatu uz izolacijas virsmas.

5 UzstadiSana

5.1

5.1.1

lekartu atversana

lekséeja bloka atvérsana

Priek$éja panela nonemsana

Q

1 Abas pusés satveriet priek8€ja panela izvirzijumus un atveriet
to.

a Bloka padzilinajums

1 Nonemiet priek§&jo paneli, lai iznemtu gaisa filtru.

2 Izskravéjiet 2 skrives (20~35 klase) vai tris skraves (50~71

klase) no priek$éja rezga.

3 Piespiediet uz leju 3 augSejos akus, kas apziméti ar 3 aplu
simbolu.

a Augs$gjais akis
b 3 aplu simbols
4 leteicam atvért aizbidni pirms priek$€ja rezga nonemsanas.

5 Pielieciet abas rokas zem priek$&ja rezga centra, pabidiet rezgi
uz augsu un tad uz savu pusi.

Priek$éja rezga uzstadisana

1 Uzstadiet priekséjo rezgi un stingri pieakgjiet 3 augséjos akus.
2 leskravéjiet 2 skroves (20~35 klase) vai 3 skraves (50~71
klase) priekséja rezgi.

3 lelieciet gaisa filtru un péc tam uzstadiet priek$&jo paneli.

UzstadiSanas rokasgramata
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5 Uzstadisana

Elektribas sadales karbas nonemsana
1 Nonemiet priek$&jo rezgi.
Izskraivéjiet 1 skravi no elektribas sadales karbas.

Pavelkot elektribas sadales karbas vaka izvirzito aug$éjo dalu,
atveriet karbas vaku.

4 Atakéjiet cilni vaka apak$d un nonemiet elektribas sadales
karbas vaku.

a Cilnis
b lzvirzita dala vaka augSpusé
c Skrave
5 Lai uzstaditu vaku, vispirms ieakéjiet apakséjo cilni elektribas
sadales karba, bet péc tam iebidiet vaku 2 augs$gjos cilnos.
20~35 klase:

a b c a c

Apkopes vaka atvérSana

1 lzskravéjiet 1 skrivi no apkopes vaka.

2 lzvelciet apkopes vaku horizontali no bloka.

a Apkopes vaka skrave
b  Apkopes vaks

5.2 lekséja bloka uzstadisana

5.21 Montazas plates uzstadiSana

1 Veiciet montazas plates pagaidu uzstadisanu.
2 Nolimenojiet montazas plati.

3 Izmantojot meérlenti, atzimé&jiet uz sienas urbumu centrus.
Pielieciet mérlentes galu pie simbola ">".

4 Pabeidziet uzstadisanu, piestiprinot montazas plati ar skriivém
pie sienas.

INFORMACIJA

Nonemto caurules atveres vaku var atstat montazas plates
"kabata".

o7

NiNa— : .
17 @CJ{J'L RO

116.5

285

44.5

\\\
&|\ /
445

(mm)
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5 Uzstadisana

50~71 klase:

295

Montazas plates ieteicamas piestiprinasanas vietas
"Kabata" caurules atveres vakam

Cilni spirta lTmenraza pielik§anai

CaurejoSs urbums siena, @65 mm

Drenazas $|ltenes vieta

Mérlentes vieta pie simbola ">"

Gazes caurulvada gals

Skidruma caurulvada gals

TQ D Q20T QO

5.2.2 Lai izveidotu urbumu siena

A UZMANIBU!

Ja siena ir metala karkass vai metala plaksne, tad lietojiet
siena iegremdétu cauruli un sienas parsegu caurejo$a
urbuma, lai novérstu iespéjamo sakarSanu, elektriskas
stravas triecienu vai aizdegSanos.

PAZINOJUMS

Noteikti noblivéjiet spraugas starp caurulém ar blivéSanas
materialu (aré&jais piederums), lai novérstu ddens nopladi.

1 lzurbiet 65 mm lielu caurejoSu urbumu siena ar slipumu uz leju
un uz arpusi.

2 levietojiet 8aja urbuma siena iegremdé&jamo cauruli.
levietojiet sienas vaku sienas caurulé.
ab

) N

c
b a (mm)
a Siena iegremdéta caurule
b Tepe
¢ Sienas urbuma vaks
Piezime: Péc vadu, aukstumagenta un drendzas caurulu

ievilkS§anas NEAIZMIRSTIET noblivét spraugu ar tepi.

5.2.3 Caurulu atveres vaka iznpemsana

Lai caurulvadu savienotu labaja pusé, pa labi apaksa, kreisaja pusé
vai pa kreisi apaksa, JAIZNEM caurules atveres vaks.

1 Nogrieziet caurules atveres vaku no priekséja rezga iekSpuses
ar dzelzs zagti.

2 Ar pusapalo adatvili nonemiet zagéjuma grates.

|

@ PAZINOJUMS

NEDRIKST izmantot asknaibles, lai nopemtu caurules
atveres vaku, jo ta sabojasiet priek$gjo rezgi.

524 Drenazas nodrosinasana

Parliecinieties, ka ir nodrosinata pareiza kondensata aizpliSana. Tas
ietver sekojo$o:

= Visparigi noradijumi

= lek$g&ja bloka drenazas caurulvada savienoSana

= Udens noplides parbaude

Visparigi noradijumi

= Caurulvada garums. Drenazas caurulvadam jabat péc iespé&jas
Tsakam.

Uzstadisanas rokasgramata
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5 Uzstadisana

= Caurules izméri. Ja nepiecieSams pagarinat drenazas $|ateni vai
ieblveto drendzas caurulvadu, tad izmantojiet piemérotas
rezerves dalas, kas atbilst $|atenes priekSgalam.

[ee]
PAZINOJUMS

Q
= Uzstadiet drenazas S|ateni ar slipumu uz leju.

|LD16

= Atveres NAV pielaujamas.
= NEDRIKST ievietot §|Gtenes galu Gdent.

= Drenazas S|utenes pagarinajums. Lai pagarinatu drenazas
Slateni, izmantojiet @16 mm Slateni (aréjais piederums).
NEAIZMIRSTIET uzmaukt siltumizolacijas cauruli uz
pagarinajuma $|utenes dalas telpas.

i a © b c

a o
Q
_‘__1333{ ﬂm:J T /////

a Lidz ar iekSéjo bloku piegadata drenazas S|atene
b  Siltumizolacijas caurule (aréjais piederums)
¢ Drenazas $|Utenes pagarinajums

= Stingra polivinilhlorida caurule. Kad savienojat stingro
polivinilhlorida cauruli (nominalais @13 mm) ar drenazas S|ateni,
izmantojiet aréjo piederumu — drenazas platgali (nominalais
@13 mm).

a @ b c
2> | |
= - D

4
a Lidz ar iek8éjo bloku piegadata drenazas $|atene
b Drenazas platgalis ar nominalo @13 mm (aré&jais

piederums)
¢ Stingra polivinilhlorida caurule (aréjais piederums)

= Kondensacija. Veiciet pasakumus, lai novérstu kondensaciju.
Izoléjiet telpas visu drenazas caurulvadu.
1 levietojiet drenazas §|uteni drenazas caurulé, ka paradits Saja
attéla, lai ta NEBUTU ara no drenazas caurules.

I

-|.| mm

Caurulvada savienoS$ana labaja pusé, pa labi
aizmuguré vai pa labi apaksa

INFORMACIJA

Ridpnicas standarts ir caurulvads labaja pusé. Lai
caurulvadu savienotu kreisaja pus€, nonemiet caurulvadu
no labas puses un uzstadiet to kreisaja pusé.

1 Ar vinila Imlenti piestipriniet
aukstumadenta caurulu apaksas.

drenazas Slateni pie

2 Ar izolacijas lenti satiniet kopa drenazas S|dateni un
aukstumagenta caurules.

c

A Labas puses cauru|vads

B Caurulvads pa labi apaksa

C Caurulvads pa labi aizmuguré

a Seit iznemiet cauru|u atveres vaku caurulvadam labaja
pusé.

b Seit iznemiet cauru|u atveres vaku caurulvadam pa labi
apaksa.

Caurulvada savienos$ana kreisaja pusé, pa kreisi
aizmugureé vai pa kreisi apaksa

INFORMACIJA

Rdpnicas standarts ir caurulvads labaja pusé. Lai
caurulvadu savienotu kreisaja pus€, nonemiet caurulvadu
no labas puses un uzstadiet to kreisaja pusé.

1 lIzskravejiet izolacijas stipringjuma skravi labaja pusé un
iznemiet drenazas $|ateni.

2 Iznemiet drenazas tapu kreisaja pusé un ielieciet to labaja
puseé.

@ PAZINOJUMS

NEDRIKST uzklat elju (aukstumadenta ellu) uz drenazas
aizbazna, kad to ievieto atveré. Drenazas aizbaznis var
sabojaties, un tad var rasties noplude gar aizbazni.

Ll 4

a 4 mm seSstdra atsléga

3 levietojiet drenazas S|Oteni kreisaja pusé un neaizmirstiet
nostiprinat to ar stiprinajuma skravi; pretéja gadijuma ir
iespéjama tdens noplide.

a lzolacijas stiprinajuma skrave
b Drenazas S|utene

4 Piestipriniet drenazas S§|Gteni pie aukstumagenta caurulém
apaksa ar vinila limlenti.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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5 Uzstadisana

Kreisas puses caurulvads

Caurulvads pa kreisi aizmuguré

Caurulvads pa kreisi apak$a

Seit izpemiet caurulu atveres vacinu caurulvadam kreisaja
pusé.

Seit iznemiet caurulu atveres vacinu caurulvadam
aizmuguré pa kreisi.

o OW>

(=3

Udens nopliides parbaude

1 Izpemiet gaisa filtrus.

2 Pakapeniski ielejiet apméram 1 | Gdens drenazas tvertné un
parbaudiet, vai nav noplades.

m,

Jf

5.3 Dzesésanas Skidruma cauruju
pievienosana

Caurulvada | PievilkS8anas |Platgala izméri| Platgala forma
izmeéri (mm) griezes (A) (mm) (mm)
moments
(Nem)

76,4 15~17 8,7~9,1

39,5 33~39 12,8~13,2 A

12,7 50~60 16,2~16,6 T‘fm

A

5.3.2 Aukstumagenta caurulvada savieno$ana
ar iek$éjo bloku

= Caurulvada garums. Aukstumagenta caurulvadam jabat péc
iespéjas 1sakam.

= Platgala savienojumi. Aukstumagenta caurulvadu savienojiet ar
bloku, izmantojot platgala savienojumus.

= lzolacija. Izolgjiet aukstumagenta caurulvadu, savienotajkabeli un

drenazas $|Uteni pie iek$€ja bloka sadi:

Gazes caurule

Gazes caurules izolacija
Savienotajkabelis
Skidruma caurule
Skidruma caurules izolacija
Apdares limlente

Drenazas $latene

a
b
c
d
e

f

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

5.3.1 Norades dzesétaja caurulu pievienoSanai

Savienojot caurules, nemiet véra sadus noradijumus:

= Parklajiet paplatindjuma iek$&jo virsmu ar étera ellu vai estera
ellu, kad piestiprinat platgala uzgriezni. Vispirms ar roku
uzskraveéjiet 3 vai 4 apgriezienus, bet péc tam stingri pievelciet.

— v
S L) N
'
i

= VIENMER lietojiet kopa divas uzgrieznu atslégas, kad atskrivéjat
platgala uzgriezni.

= Vienmér kopa lietojiet uzgrieznu atsléegu un dinamometrisko
atslégu, lai pievilktu platgala uzgriezni, kad savienojat caurulvadu.
Tas nepiecieSams, lai nepielautu uzgriezna sabojasanu un
nopludes.

Dinamometriska atsléga
Uzgrieznu atsléga
Caurulu savienojums
Platgala uzgrieznis

Q0T

g9
@ PAZINOJUMS

Noteikti izolgjiet visu aukstumagenta caurulvadu.
Caurulvada posms bez izolacijas var izraisit kondensata
veido$anos.

9
»

Elektroinstalacijas pievienoSana

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

BRIDINAJUMS

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

BRIDINAJUMS

Ja energoapgades kabelis ir bojats, tad, lai izvairitos no
briesmam, tas ir JANOMAINA raZotdjam, ta agentam vai
[Tdzigai kvalificétai personai.

BRIDINAJUMS

NEPIEVIENOJIET sadu baroSanas vadu iekSéjam blokam.
Tada riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai
aizdegSanos.

BRIDINAJUMS

= NELIETOJIET izstradajuma uz vietas iegadatas
elektrotehniskas detalas.

= NEPIEVIENOJIET drenazas sukna baro$anas vadu un
tml. pie spailu bloka. Tada riciba var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegsanos.

B B B PP

A BRIDINAJUMS

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara
caurulém, kuram nav siltumizolacijas, jo Sadas caurules ir
loti karstas.

Uzstadisanas rokasgramata
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5 Uzstadisana

5.4.1 Elektrisko vadu savienosana ar iekséjo
bloku

Elektroinstalacija jaieriko saskana ar uzstadiSanas rokasgramatu un
valsts elektrotehnikas noteikumiem vai paredzétajam metodéem.

1 Pakariniet iek$€jo bloku uz montazas plates akiem. Vadieties
péc "A" atzimém.

a Montazas plate (piederums)
b Savienotajkabelis
¢ Vadu vadotne

2 Atveriet priekséjo paneli un péc tam apkopes vaku. Sk. 8.

lappusé "5.1.1 lek$€&ja bloka atvérsana".

3 levelciet starpsavienojuma kabeli no aréja bloka pa caurejo$o
sienas urbumu, caur iek$€ja bloka aizmuguri un priekSpusi.
Piezime: Ja starpsavienojuma kabela galiem jau iepriek$§ ir

nonemta izolacija, tad aptiniet galus ar izolacijas lenti.

4 Uzlokiet uz augsu kabela galu.

@ PAZINOJUMS

= Gadajiet, lai baroSanas [inija un parraides lnija batu
savstarpéji atdalitas. Parraides vadi un baroSanas vadi
var krustoties, bet NEDRIKST bt savstarpgji paraléli.

= Lai nepielautu elektriskos trauc&jumus, starp abiem
vadiem vienmér jabat VISMAZ 50 mm atstarpei.

A BRIDINAJUMS

Veiciet atbilstoSus pasakumus, lai nepielautu to, ka iekartu
ka patvérumu izmanto nelieli dzivnieki. Nelieli dzivnieki,
saskaroties ar elektriskajam dalam, var izraisit nepareizu
darbibu, dimosanu vai aizdegSanos.

e >
X

a Spailu bloks
b Elekiriska sadales karba
¢ Vadu turétajs

Nonemiet vadu galos izolaciju apméram 15 mm garuma.

Saskanojiet vadu krasas ar spailu numuriem uz iek$éja bloka
spailém un stingri pieskravéjiet vadus pie attiecigajam spailem.

Pievienojiet zemé&juma vadu pie attiecigas spailes.
Stingri piestipriniet vadus ar spailu skrivém.

Paraustiet vadus, lai parliecinatos, ka tie ir droSi piestiprinati,
bet péc tam nostipriniet vadus ar vadu turétaju.

10 lzvietojiet vadus ta, lai varétu droSi uzlikt apkopes vaku, péc
tam aizveriet apkopes vaku.

5.5 lekstelpu iekartas uzstadiSanas
pabeigsSana

5.5.1 Drenazas caurulvada, aukstumagenta
caurulvada un savienotajkabela izoléSana

1 Péc drendzas caurulvada, aukstumagenta caurulvada un
elektrisko vadu ievilkSanas. Ar izolacijas lenti satiniet kopa
aukstumagenta caurules, savienotajkabeli un drenazas §|ateni.
Visu laiku tiniet vismaz ar lentes pusplatuma parlaidumu.

a TZ\ L .
o)
o

Drenazas $latene

Savienotajkabelis

Montazas plate (piederums)

Aukstumagenta caurulvads

lek$&ja bloka stiprindjuma skrive M4x12L (piederums)
Apaks€jais ramis

-~ Q0T

5.5.2 Caurulvadu ievilk§ana sienas urbuma

1 Novietojiet aukstumagenta caurules pie atzimém uz montazas
plates.

— \/

S PR
b NG y
Saum

c c d e
Drenazas $|atene

Blvéjiet So atveri ar tepi vai blivéSanas materialu.
Vinila iTmlente

I1zolacijas lente

MontaZas plate (piederums)

@ PAZINOJUMS

= NEDRIKST saliekt aukstumagenta caurules.

®Q0TQ

= NEDRIKST piebidit aukstumagenta caurules pie lejas

karkasa vai pie priek$g&ja rezga.

2 levelciet sienas urbuma drenazas $|ateni un aukstumagenta
caurules.
5.5.3 Bloka piestiprinasana uz montazas plates

1 Pakariniet iek$€jo bloku uz montazas plates akiem. Vadieties
péc "A" atzimém.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin telpu gaisa kondicionétajs
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6 Konfiguracija

FH
| SSSa

2 Ar abam rokam piespiediet bloka apakséjo rami, lai to uzakétu
uz montazas plates apakséjiem akiem. Parliecinieties, ka nekur
NETIEK saspiesti vadi.

Piezime: Uzmanieties, lai starpsavienojuma kabelis NEIEKERAS

iekdéja bloka.

3 Ar abam rokam piespiediet iekS&ja bloka apakséjo malu, Iidz ta
stingri turas uz montazas plates akiem.

4 Piestipriniet iekS&jo bloku pie montazas plates ar 2 iek$éja
bloka stiprinajumu skravém M4x12L (piederumi).

6 Konfiguracija

6.1 Atskirigas adreses iestatiSana

Ja 2 iek8€jos blokus uzstada 1 telpa, tad 2 lietotaju saskarnes
iericém var iestatit atSkirigas adreses.

1 lznemiet lietotaja saskarnes ierices baterijas.

2 Parkniebiet adreses parvienojumu.

a
s
i

a Adreses parvienojums

@ PAZINOJUMS

Rikojieties piesardzigi, lai NESABOJATU apkartéjas
detalas, kad parkniebjat adreses parvienojumu.

3 leslédziet stravas padevi.

Rezultats: lek$gja bloka aizvars atvérsies un aizvérsies, lai noraditu
atsauces stavokli.

INFORMACIJA

= FTXF-A blokiem $ie iestatijumi ir JAVEIC 5 minGsu
laika péc stravas padeves ieslégSanas.
= Ja jums NEIZDODAS laikus veikt Sos iestatijumus, tad

izslédziet stravas padevi, pagaidiet vismaz 1 minati un
atkal ieslédziet stravas padevi.

4 Nospiediet vienlaikus:

Modelis Pogas

FTXP-L un ATXP-L e , TEMP un
FTXF-A , TEMP | un @
5 Nospiediet:

Modelis Poga

FTXP-L un ATXP-L T

FTXF-A

6 Atlasiet:

Modelis Simbols

FTXP-L un ATXP-L A

Modelis Simbols
FTXF-A "

7 Nospiediet:

Modelis Poga
FTXP-L un ATXP-L
FTXF-A

a Darbibas indikators
b lek$&ja bloka ON/OFF slédzis

8 Nospiediet iekSéja bloka ON/OFF slédzi, kad mirgo darbibas

indikators.
Parvienojums Adrese
Fabrikas iestatijums 1
Péc parkniebsanas ar 2
asknaiblém

INFORMACIJA

Ja iestatijumu NEIZDODAS veikt, kamér mirgo darbibas
indikators, tad atkartojiet iestatiSanas procediru no
sakuma.

9 Kad iestati$ana pabeigta, nospiediet:

Modelis Poga
FTXP-L un ATXP-L Turiet nospiestu apméram
5 sekundes.
FTXF-A
Rezultats: Lietotdja saskarnes displeja paradisies iepriek$gja
izvélne.
7 Nodosana ekspluatacija

@ PAZINOJUMS

NEKAD nelietojiet ierici bez termistoriem un/vai spiediena
sensoriem/slédziem. Ta rikojoties, var sadegt kompresors.

71 Kontrolsaraksts pirms ievades
ekspluatacija

Sistemu NEDRIKST darbinat, kamér nav parbauditas $adas lietas:

] Esat izlasijis visus uzstadiSanas noradijumus, ka
aprakstits uzstaditaja atsauces rokasgramata.

(] Vai iek$éjie bloki ir pareizi uzstaditi.

(] Arpus telpam uzstadama iekarta ir pareizi uzstadita.

Uzstadisanas rokasgramata
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8 Utilizacija

Gaisa iepladel/izplude
] p p

Parliecinieties, ka iekartas gaisa ieplides un izpludes
atveres NAV aizsprostotas ar papira lapam, kartonu vai
citu materialu.

0] Vai netrikst kadas fazes, vai nav kadasapgrieztas

3 Atlasiet 7.

4 Nospiediet.
5 Nospiediet cooL , lai ieslégtu sistemu.

Rezultats: Darbibas izméginasanas procedira tiks automatiski
partraukta apméram péc 30 minGtém.

6 Lai partrauktu darbibu, nospiediet .

FTXF-A blokiem

7 Nospiediet , lai ieslégtu sistemu.

[ ~ w TEMP
8 Nospiediet [TEMP|, \_~ Jun centru vienlaicigi.
9 Nospiediet divas reizes.

Rezultats: 1~
izméginasana.

paradas displeja. |Ir iestatita darbibas

Rezultats: Darbibas izméginaSanas procedlra tiks automatiski
partraukta apméram péc 30 minatém.

10 Lai partrauktu darbibu, nospiediet .

INFORMACIJA

Darbibas izméginasanas rezima dazas funkcijas NAV
pieejamas.

fazes.

O] Dzeséjosas vielas caurules (gazes un S$kidruma) ir
termiski izolétas.
Drenaza

L]
Gadajiet, lai drenaza labi plastu.
lespéjamas sekas: Kondenséjies tdens var pilét.

0] Sistéma ir pareizi zeméta un zeméjuma spailes ir
pievilktas.
Drosinataji vai citas lokalas aizsardzibas ierices tiek
uzstaditas atbilstosi $ai instrukcijai, un tas NEDRIKST
apiet .

O] Stravas padeves spriegums  atbilst iekartas
identifikacijas uzlimé noradrtajam spriegumam.

0] Noradttie vadi tiek izmantoti starpsavienojuma kabelim.

0] lekS€jais bloks sanem signalus no lietotaja saskarnes
ierices.

O] Slédzu  karba NAV valigu savienojumu vai
bojatu elektrokomponentu.

O] Vai ir pareiza kompresora izolacijas pretestiba.

O] iekstelpu iekartas un arpus telpam uzstadamas iekartas

iekSpusé NAV bojatu komponentu vai saspiestu
caurulu.

NAV dzeséjosas vielas noplizu.

Ir uzstaditas pareiza izméra caurules, un caurules ir
pareizi izolétas.

Arpus telpam uzstadamas iekartas sprostvarsti (gazes

un Skidruma) ir pilniba atverti.

7.2 Darbibas izméginajums
Priek$noteikums: JANODROSINA stravas padeve ar noraditajam
veértibam.

Prieksnoteikums: Darbibas izméginasanu var veikt dzesé$anas vai
sildiSanas rezima.

Priek$noteikums: Darbibas izméginaSana javeic saskana ar
iek$éja bloka ekspluatacijas rokasgramatas noradijumiem, lai batu
dro$iba, ka visas funkcijas un iekartas dalas pareizi darbojas.

1 DzeséSanas reZima iestatiet zemako ieprogramméjamo
temperataru. SildiSanas rezima iestatiet augstako
ieprogramméjamo  temperattru.  Darbibas  izmégingjumu
vajadzibas gadijuma var atspéjot.

2 Kad darbibas izmégindjums ir pabeigts, iestatiet temperattru
normala lmeni. DzeséSanas rezima: 26~28°C, sildiSanas
rezima: 20~24°C.

3 Sistéma partrauc darboties 3 minttes péc bloka izslég$anas.

7.21 Darbibas izméginasana ziemas sezona

Kad gaisa kondicionétaju nepiecieSams darbinat dzesésanas
reZima ziema, pirms darbibas izméginasanas veiciet $adus
iestatijumus.

FTXP-L un ATXP-L blokiem

[ ~ W TEMP
1 Nospiediet |TEMP|, M un vienlaikus.

A
2 Nospiediet ITEMP|,

Ja stravas padeve tiek partraukta sistémas darbibas laika, sistéma
automatiski atsak darbibu, kad tiek atjaunota stravas padeve.

8 Utilizacija
lekartas demontaza, aukstumagenta, ellas un citu daju parstrade ir
JAVEIC saskana ar attiecigo likumdosanu.
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9 Tehniskie dati

9 Tehniskie dati

Jaunako tehnisko datu apskats ir pieejams regionalaja Daikin timek|a vietné (publiski pieejama). Jaunako tehnisko datu pilns komplekts ir
pieejams Daikin artikla (ir nepiecieSama autentifikacija).

9.1 Elektroinstalacijas diagramma

Unificetas elektroinstalacijas shémas apziméjumi

Izmantotas dalas un numeraciju skatiet iekartas elektroinstalacijas shéma. Dalas ir atseviSki numurétas ar arabu cipariem augos$a seciba,

numurs parskata ir noradits zem simbola "*" ka dalas koda sastavdala.

s JAUDAS SLEDZIS D AIZSARGZEMEJUMS

- SAVIENOJUMS D AIZSARGZEMEJUMS (SKROVE)
—— ) D» SAVIENOTAJS @ TAISNGRIEZIS
L ZEME —a)— RELEJA SAVIENOTAJS
o ] AREJA ELEKTROINSTALACIJA I%‘ ISSLEGUMA SAVIENOTAJS
—+—F DROSINATAJS —O— SPAILE
_@_ IEKSEJAIS BLOKS (111 SPAILU JOSLA

INDOOR

._’D‘_ AREJAIS BLOKS o e VADU SPAILE
OUTDOOR

BLK : MELNS GRN : ZALS PNK ROZA WHT : BALTS

BLU : ZILS GRY : PELEKS PRP,PPL: PURPURKRASAS YLW : DZELTENS

BRN : BRUNS ORG : ORANZS RED SARKANS
AP IESPIEDSHEMA PS STRAVAS PADEVES SLEDZIS

BS* POGA [ESL./IZSL., IEDARBINASANAS SLEDZIS PTC* TERMOREZISTORS PTC

BZ, H'O ZUMMERIS Qr IZOLETA AIZVARA BIPOLARAIS TRANZISTORS
c : KONDENSATORS (IGBT)
AC*, ON*, E*, HA", HE*, HL*, HN", :  SAVIENOJUMS, SAVIENOTAJS QDI NOPLUDSTRAVAS AIZSARGSLEDZIS
HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, QL PARSLODZES AIZSARGS
W, X*A, K'R_* M TERMISKAIS SLEDZIS

D*, VD DIODE R* REZISTORS

DB* DIOZU TILTS RT TERMOREZISTORS

DS* DIP SLEDZIS RC UZTVEREJS

E'H : SILDITAJS s*C ROBEZSLEDZIS

F*U, FU* (RAKSTURLIELUMIEM, :  DROSINATAJS s'L PLUDINSLEDZIS
SK. IESPIEDSHEMU S*NPH SPIEDIENA DEVEJS (AUGSTS)
JUSU BLOKA) S*NPL SPIEDIENA DEVEJS (ZEMS)

FG* SAVIENOTAJS (RAMJA ZEMEJUMS) S*PH, HPS* SPIEDIENA SLEDZIS (AUGSTS)

H TURETAJS S*PL SPIEDIENA SLEDZIS (ZEMS)

H*P, LED*, V'L KONTROLSPULDZITE, GAISMAS DIODE ST TERMOSTATS

HAP GAISMAS DIODE (APKOPES MONITORS ZALS) S*RH MITRUMA SENSORS

HIGH VOLTAGE AUGSTSPRIEGUMS S*W, Sw IEDARBINASANAS SLEDZIS

IES VIEDACS SENSORS SA*, F1S IZLADNIS

IPM* INTELIGENTAIS BAROSANAS MODULIS SR*, WLU SIGNALU UZTVEREJS

K'R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETISKAIS RELEJS ss* SELEKTORSLEDZIS

L ZEM SPRIEGUMA SHEET METAL SPAILU JOSLAS STIPRINAJUMA PLAKSNE
L TINUMS TR TRANSFORMATORS

L'R REAKTORS TC,TRC RAIDITAJS

M SOLU MOTORS VRV VARISTORS

MC KOMPRESORA MOTORS V'R DIOZU TILTS
MF VENTILATORA MOTORS WRC BEZVADU TALVADIBAS IERICE
M*P DRENAZAS SUKNA MOTORS X SPAILE
M*s AUTOMATISKAS LISTISU KUSTIBAS MOTORS XM SPAILU JOSLA (BLOKS)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETISKAIS RELEJS Y'E ELEKTRONISKA PAPLASINAJUMVARSTA
N NEITRALE TINUMS
n=*, N=* FERITA SERDES TINUMU SKAITS Y'R, Y*S ATPLUDES ELEKTROMAGNETISKA VARSTA
PAM IMPULSU-AMPLITUDAS MODULACIJA TINUMS
PCB* IESPIEDSHEMA z°c FERITA SERDE
PM* BAROSANAS MODULIS ZF, Z°F TRAUCEJUMU FILTRS
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