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1 Om dokumentasjonen

11 Om dette dokumentet

INFORMASJON

Serg for at brukeren har den trykte dokumentasjonen, og
be ham/henne om & oppbevare den for fremtidige
referanseformal.

Malpublikum

Autoriserte installatarer

INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller
kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og pa garder,
eller for kommersielle formal og husholdningsbruk av ikke-
profesjonelle.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
bestar av:

= Generelle sikkerhetshensyn:
= Sikkerhetsinstruksjoner du MA lese for installering
= Format: Papir (i esken til innendgrsanlegget)
= Installeringshandbok for innendersanlegg:
= Installeringsanvisninger
= Format: Papir (i esken til innendgrsanlegget)
= Referanseguide for monterer:
= Forberedelser for installering, god praksis, referansedata osv.

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Oppdateringer av brukerdokumentasjonen kan veere tilgjengelig pa
det regionale Daikin-webomradet eller via forhandleren.

Originaldokumentasjonen er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak er
oversettelser.

Tekniske data

= Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa det
lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

= Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig pa Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

2 Om esken

21 Innendgrsenhet

INFORMASJON

Folgende illustrasjon er bare eksempler og stemmer
kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt.

211 Fjerne tilbehgr fra innendorsanlegget

3 Om enheten

A ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

Kjolemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

3.1 Systemoppsett

3.2 Driftsomrade

Bruk systemet innenfor fglgende temperatur- og fuktighetsomrader
for & fa en sikker og effektiv drift av anlegget.

Driftsmodus Driftsomrade

Kjeling@® = Utetemperatur: —10~46°C
= Innendgrstemperatur: 18~32°C
= Luftfuktighet innenders: <80%

Oppvarming® = Utetemperatur: —15~24°C
* Innendgrstemperatur: 10~30°C

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
3P519299-1J — 2019.10
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4 Forberedelse

Driftsmodus Driftsomrade

Torking® = Utetemperatur: —10~46°C
= Innendgrstemperatur: 18~32°C

= Luftfuktighet innenders: <80%

Ved bruk utenfor driftsomradet:
(a) En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet.
(b) Kondens kan oppsta pa innendgrsenheten og dryppe ned.

4 Forberedelse

4.1 Klargjore installeringsstedet

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

411 Krav til installeringssted for
innendgrsanlegget

INFORMASJON
Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

= Luftstrem. Pass pa at luftstrammen ikke blokkeres.

= Drenering. Sgrg for at kondensvann kan temmes pa forsvarlig
mate.

= Veggisolasjon. Nar temperaturen i veggen overstiger 30°C og
den relative fuktigheten 80%, eller nar friskluft kommer inn i
veggen, er det ngdvendig med tilleggsisolasjon (minimum 10 mm
tykt lag av polyetylenskum).

= Veggens bareevne. Kontroller at veggen eller gulvet er sterkt
nok til a bzere vekten av enheten. Forsterk om ngdvendig veggen
eller gulvet for du installerer enheten.

= Avstand. Installer anlegget minst 1,8 m fra gulvet, og husk
felgende betingelser for avstand til vegger og tak:

o
¢
Al

(mm)

4.2 Klargjere reropplegg for
kjslemiddel

4.21 Krav til kjslemediergr

MERKNAD

Regropplegget og andre trykksatte deler skal vaere egnet for
kiglemedium. Bruk semlgst kobberrgr, deoksidert med
fosforsyre, for kjglemedium.

= Fremmedlegemer inne i rer (inkludert oljer for fabrikasjon) ma
veere <30 mg / 10 m.

Diameter pa kjglemediergr

Bruk samme diametere som tilkoblingene pa utendersanleggene:

Klasse L1 vaeskeror L1 gassror
20~35 76,4 @9,5

Materiale pa kjelemedierer

= Rormateriale: Sgmlgst kobberrgr som er deoksidert med
fosforsyre.

= Koniske tilkoblinger: Bruk kun herdet materiale.
= Rorenes herdingsgrad og tykkelse:
Tykkelse (t)®

Ytre diameter
()]
6,4 mm (1/4")

Herdingsgrad

Herdet (O) >0,8 mm 2

N
&
\

@ Det kan vaere behov for en starre rartykkelse avhengig
av gjeldende lovgivning og anleggets maksimale
arbeidstrykk (se "PS High" pa anleggets merkeplate).

4.2.2 Isolasjon av kjslemiddelror

= Bruk polyetylenskum som isolasjonsmateriale:

= med en varmeoverfgringsgrad mellom 0,041 og 0,052 W/mK
(0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmemotstand pa minst 120°C

= Isolasjonstykkelse

Utvendig Isolasjonens Isolasjonstykkelse
rerdiameter (@,) |innvendige diameter (t)
(@)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
7 (%]}
W) t
0

Hvis temperaturen er hgyere enn 30°C og luftfuktigheten er hgyere
enn RH 80%, ma tykkelsen pa isolasjonsmaterialet vaere minst
20 mm for & unnga kondensering pa isolasjonens overflate.

5 Installering

5.1 Apne anleggene

51.1 Slik apner du innendgrsenheten

To remove the front panel

1 Hold frontpanelet i panelknastene pa hver side, og apne det.

a Panelknaster

2 Skyv frontpanelet mot venstre eller hgyre samtidig som du
trekker det mot deg for a ta det av.

Resultat: Akselen pa side 1 Igsner.

3 Lasne deretter akselen pa frontpanelet pa den andre siden pa
samme mate.

Installeringshandbok
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5 Installering

a Aksel pa frontpanel

Sette tilbake frontpanelet

1 Sett pa frontpanelet. Juster akslene etter sporene, og skyv dem
helt inn.

2 Lukk frontpanelet forsiktig ved a trykke pa begge sider og pa
midten.

Ta av frontristen

A LIVSFARE

Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehansker,
vernebriller,...) nar du monterer, vedlikeholder eller utfgrer
service pa systemet.

1 Ta av frontpanelet for a fierne luftfilteret.

2 Fjern de 2 skruene fra frontristen.

Trykk ned de 3 gvre krokene merket med et symbol med 3
sirkler.

TE—————.—"
(e

A

a @Qvre krok
b Symbol med 3 sirkler

4 Vi anbefaler at man apner klaffen fer man fierner frontristen.

5 Plasser begge hender under midten av frontristen, og skyv den
opp og deretter mot deg.

Sette tilbake frontristen

1 Installer frontristen, og pase at de 3 @vre krokene griper inn.
2 Skruinn 2 skruer (klasse 20~35) i frontristen igjen.

3 Installer luftfilteret, og monter deretter frontpanelet.

Ta av dekselet pa den elektriske koblingsboksen
1 Ta av frontristen.
2 Fjern 1 skrue fra den elektriske koblingsboksen.

Apne dekselet pa den elektriske koblingsboksen ved & trekke i
den utstikkende delen gverst pa dekselet.

4 Hekt av knasten nederst og ta av dekselet pa den elektriske
koblingsboksen.

a Knast
b Utstikkende del gverst pa dekselet
c Skrue

5 For a sette tilbake dekselet, hekt farst den nedre knasten pa
den elektriske koblingsboksen og skyv dekselet inn i de 2 gvre
knastene.

Apne servicedekselet
1 Fjern 1 skrue fra servicedekselet.

2 Trekk ut servicedekselet horisontalt fra anlegget.

a Servicedekselskrue
b Servicedeksel

5.2 Installere innendgrsanlegget

5.21 Installere festeplaten

1 Installer festeplaten midlertidig.
Plasser festeplaten i vater.

Marker med maleband der det skal bores hull i veggen. Plasser
enden av malebandet ved symbolet ">".

4 Fullfgr installeringen ved & feste festeplaten til veggen med
M4 x25L-skruer (kjgpes lokalt).

INFORMASJON

Rerapningsdekselet kan oppbevares i lommen pa
festeplaten.

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
3P519299-1J — 2019.10

DAIKIN

Installeringshandbok

7




5 Installering

(Y

117

116.5

U

285

v

44.5

(mm)

Klasse 20~35

Anbefalte festepunkter for festeplate
Lomme til rerapningsdekselet

Knaster til plassering av vater
Gjennomgaende hull i vegg @65 mm
Plassering av dreneringsslange
Posisjon for maleband ved symbolet ">"
Gassrgrende

Veaeskergrende

SQ w®d Q0T P>

5.2.2

A LIVSFARE

Bruk et veggmontert rer og veggkledning i
gjennomferingshullet for vegger med metallramme eller
metallplater for & unnga mulig varme, elektrisk stot eller
brann.

MERKNAD

Segrg for & tette apningene rundt rgrene med
tetningsmateriale (kjgpes lokalt) for & unnga vannlekkasje.

Bore hull i veggen

1 Bor et gjennomferingshull pa 65 mm i veggen slik at det skraner
nedover mot utsiden.

2 For et veggmontert rgr gjennom hullet.

Sett veggkledning pa roret.
ab

b a (mm)
a Veggmontert rgr
b Kitt
c Dekselplate for vegg
4 Du ma IKKE glemme & tette rgrhullet med kitt nar ledninger,
kjglemediergr, ledninger og dreneringsrer er ferdig installert.

5.2.3

Rerapningsdekselet MA veere tatt av for & koble til rar pa hayre side,
hgyre side bunn, venstre side eller venstre .side bunn.

Fjerne rerapningsdekselet

1 Kapp rerapningsdekselet fra innsiden av frontristen med en
lgvsag.

nalefil.

@ MERKNAD

IKKE bruk knipetang for & ta av rerapningsdekselet, da
dette vil skade frontristen.

524

Sgrg for at kondensvann kan temmes pa forsvarlig mate. Det betyr:

Slik sikrer du dreneringen

= Generelle retningslinjer
= Koble dreneringsraret til innendgrsanlegget

= Se etter vannlekkasjer

5.3 Koble til kjslergropplegget

FARE: BRENNSKADER

5.3.1

Retningslinjer ved tilkobling av
kjglemedieror

Ta felgende forholdsregler nar du kobler til rer:

Installeringshandbok

8

DAIKIN

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
3P519299-1J — 2019.10




5 Installering

= Bestryk innsiden av koningen med eterolje eller esterolje nar du
setter pa en konisk mutter. Trekk til 3 eller 4 omdreininger for
hand fer du strammer til endelig.

— \
T
I
/

= Bruk ALLTID 2 ngkler sammen nar du skal lgsne en konisk
mutter.

= Bruk ALLTID en fastngkkel og momentngkkel sammen for a
stramme til den koniske mutteren nar du kobler til rer. Dette gjor
du for & forhindre sprekker og lekkasjer i mutteren.

a Momentngkkel
b Fastngkkel
¢ Rarkobling
d  Konisk mutter
Rerdimensjon |Tiltrekkingsmo | Konedimensjo |Form pa konen
(mm) ment (N°m) ner (A) (mm) (mm)
6,4 15~17 8,7~9,1 9042
453(9
29,5 33~39 12,8~13,2 ~BAN
@12,7 50~60 16,2~16,6 " f_R=
104~08

5.3.2 Slik kobler du reropplegget for
kjslemiddel til innendgrsenheten
= Rerlengde. La kjslemediergrene veere kortest mulig.

= Koniske tilkoblinger. Koble kjglemediergr til anlegget med
koniske tilkoblinger.

= Isolasjon. Slik isolerer du kjglemedieragr, sammenkoblingsledning
og dreneringsslange pa innendgrsenheten:

Gassror

Isolasjon for gassrar
Sammenkoblingskabel
Vaeskerar

Isolasjon for vaeskerar
Tape
Dreneringsslange

Q w000 T®

MERKNAD

Sorg for a isolere alle kjglemediergr. Eventuelle blottlagte
rer kan forarsake kondens.

54 Koble til det elektriske

A ADVARSEL

Hvis stremledningen blir skadet, SKAL den byttes av
produsenten, serviceagenten eller personer med
tilsvarende kvalifikasjoner for a unnga farlige situasjoner.

A ADVARSEL

IKKE koble strgmledningen til innendgrsenheten. Det kan
fore til elektrisk stet eller brann.

A ADVARSEL

= Bruk IKKE elektriske komponenter som er kjgpt lokalt,
inne i produktet.

= Strgmtilfarselen til dreneringspumpen osv. ma IKKE
forgrenes fra rekkeklemmen. Det kan fgre til elektrisk
stet eller brann.

A ADVARSEL

Hold sammenkoblingsledningen unna eventuelle kobberrgr
uten varmeisolering, da slike rgr vil veere sveert varme.

5.41 Koble det elektriske ledningsopplegget til
innendgrsanlegget

Elektrisk arbeid skal utfgres i overensstemmelse med
installeringshandboken samt gjeldende regler og bestemmelser for
elektrisk arbeid.

1 Sett innendersanlegget pa festeplatens kroker. Bruk "A"-
merkene som veiledning.

a Festeplate (tilbehar)
b Sammenkoblingskabel
¢ Ledningsfering
2 Apne frontpanelet og deretter servicedekselet. Se "5.1.1 Slik
apner du innendgrsenheten" [» 6].

3 Trae sammenkoblingsledningen fra utendgrsanlegget gjennom
hullet i veggen, gjennom baksiden av innendgrsanlegget og
gjennom forsiden.

Merknad: Hvis sammenkoblingsledningen er blitt avisolert pa
forhand, ma ledningsendene surres med isolasjonstape.

4 Bgy kabelenden opp.

@ MERKNAD

= Pass pa a holde strgmledningen og
overfgringsledningen fra hverandre.
Overfgringsledninger og stremtilferselsledninger kan
krysse hverandre, men de skal IKKE ga parallelt.

= Avstanden mellom hver av ledningene skal ALLTID
vaere minst 50 mm for & unnga elektrisk stay.

A ADVARSEL

Iedningsopplegget Ta ngdvendige forholdsregler for & forhindre at enheten
kan brukes som tilfluktssted for sma dyr. Sma dyr som
FARE: ELEKTRISK STQ@T kommer i kontakt med elektriske deler, kan forarsake
feilfunksjon, reyk eller brann.
A ADVARSEL

Bruk ALLTID multikjernekabler til stremforsyning.

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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6 Konfigurasjon

|

Qv —
a Rekkeklemme

b  Elektrisk komponentblokk
¢ Ledningsklemme

Avisoler ledningsendene ca. 15 mm.

Tilpass ledningsfargene etter kontaktnumrene pa
innendgrsanleggets rekkeklemmer, og skru ledningene godt
fast i tilsvarende koblingspunkt.

7 Koble jordledningen til tilsvarende kontakt.
Fest ledningene ordentlig med kontaktskruene.

9 Trekk i ledningene for & kontrollere at de sitter ordentlig fast, og
fest ledningene med ledningsklemmen.

10 Form ledningene slik at servicedekselet sitter ordentlig, og lukk
deretter servicedekselet.

5.5 Ferdigstille monteringen av
innendgrsenheten

5.5.1 Isolere roropplegget for drenering,
kjglemiddel og sammenkoblingskabel

1 Etter at roropplegg for drenering, kjglemiddel og elektrisk
rgropplegg er fullfrt. Pakk kjglemedierar,
sammenkoblingsledning og dreneringsslange sammen med
isolasjonstape. La minst halve bandbredden overlappe for hver
omgang.

ANO= ¢
o

Dreneringsslange

Sammenkoblingskabel

Festeplate (tilbehgr)

Kjoglemediumrgr

Festeskrue for innendgrsenhet M4x12L (tilbeher)
Bunnramme

-~ Q0T O

5.5.2 For rerene gjennom hullet i veggen

1 Form kjelemediergrene langs den markerte rgrbanen pa
festeplaten.

a Dreneringsslange

Tett dette hullet med kitt eller tetningsmateriale.
Vinyltape

Isoleringstape

Festeplate (tilbehgor)

®Q00T

@ MERKNAD

= IKKE bgy kjglemediumrgrene.

= Kjolemediergrene ma IKKE trykkes hardt ned mot
bunnrammen eller frontristen.

2 For dreneringsslangen og kjslemediergrene gjennom hullet i
veggen.
5.5.3 Feste innendersanlegget pa festeplaten

1 Sett innendgrsenheten pa festeplatens kroker. Bruk "A'-
merkene som veiledning.

i

2 Trykk pa enhetens bunnramme med begge hender slik at den
festes pa festeplatens kroker. Pase at ledningene IKKE
kommer i klem noe sted.

Merknad: Pase at sammenkoblingsledningen IKKE hektes fast i
innendarsenheten.

3 Trykk pa innendgrsenhetens nedre kant med begge hender slik
at den festes ordentlig pa festeplatens kroker.

4 Fest innendgrsenheten til festeplaten med 2 festeskruer for
innendgrsenhet M4x12L (tilbeher).

6 Konfigurasjon

6.1 Stille inn en annen adresse

Hvis 2 innendgrsenheter er installert i 1 rom, kan det stilles ulike
adresser for 2 brukergrensesnitt.

1 Ta ut batteriene fra brukergrensesnittet.

2 Kutt adressestrappen.

L —

a Adressestrapp

Installeringshandbok
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7 lgangsetting

@ MERKNAD

Veer forsiktig s& du IKKE skader noen av delene rundt nar
du kutter adressestrappen.

3 Sla pa stremmen.

Resultat: Klaffen pa innendgrsenheten apnes og lukkes til innstilt
referansestilling.

INFORMASJON

= For FTXF enheter MA fglgende innstilling fullfgres
innen 5 minutter etter at strammen er slatt pa.

= Hvis du IKKE fullfgrer innstillingen i tide, slar du av
stremtilferselen og venter minst 1 minutt for du skar pa
stremmen igjen.

4 Trykk samtidig pa:

Modell Knapp
FTXP og ATXP Hold inne i ca. 5 sekunder.
FTXF

Resultat: Brukergrensesnittet gar tilbake til forrige skjermbilde.

7 Igangsetting

@ MERKNAD

Generell sjekkliste for igangsetting. Ved siden av
igangsettingsinstruksjonene i dette kapittelet, finnes det
ogsa en generell sjekkliste for igangsetting pa Daikin
Business Portal (autentisering pakrevd).

Den generelle sjekklisten for igangsetting er et tillegg il

Modell Knapper instruksjonene i dette kapittelet og kan brukes som

FTXP og ATXP TEwp |, TEMP 0g retnilngslir.ljert.I gg ) rapportmal under igangsetting og
overlevering til brukeren.

FTXF , TEWP og LTE\MPJ

@ MERKNAD

5 Trykk pa: Anlegget skal ALLTID betjenes med termistorer og/eller

Modell Knapp trykkfolere/-brytere. Hvis IKKE kan kompressoren bl

FTXP og ATXP [ree) utbrent.

FTXF . . . g .

71 Sjekkliste for idriftsetting

6 Velg: Etter installering ma punktene nedenfor kontrolleres fer anlegget tas

Modell Symbol i bruk. Nar alle kontrollene er utfgrt, skal anlegget lukkes. Sla pa

anlegget etter at det er blitt lukket.

FTXP og ATXP A : - - :

= (] Du har lest alle installeringsanvisninger, som beskrevet i

FTXF ' referanseguiden for installatgren.

a: Innendgrsanleggene er riktig montert.
7 Trykk pa: ] g9 9
Modell Knapp —
Utendgarsenheten er riktig montert.
FTXP og ATXP []
FTXF (] Luftinntak/-utlep
- ~ Kontroller at luftinntaket og -utlgpet til anlegget IKKE er
tilstoppet av papirark, papp eller annet materiale.
(] Det er INGEN manglende faser eller motfaser.
|-&——a
o8 ) ] Kjslemiddelrgr (gass og veeske) er termisk isolert.
ON/OFF/7_J——b n Drenering
Pass pa at det er jevn flyt i dreneringen.
J/ & Mulige konsekvens: Det kan dryppe kondensvann.
[] Systemet er riktig jordet, og jordingsklemmene er
tilstrammet.
a Driftslampe ] Sikringer eller lokalt installerte beskyttelsesenheter er i
b ON/OFF-bryter pa innendgrsanlegg samsvar med dette dokumentet, og er IKKE forsgkt
8 Trykk pa innendgrsanleggets ON/OFF-bryter mens driftslampen omgatt.
blinker. O] Stremforsyningsspenningen stemmer overens med
Strapp ARIEEER spenningen pa enhetens identifikasjonsmerke.
Fabrikkinnstilling 1 ] De spesifiserte ledningene brukes til
. sammenkoplingskabelen.

Etter & ha kuttet med 2 -

knipetang O] Innendgrsenheten mottar signalene fra
brukergrensesnittet.

INFORMASJON n Det finnes INGEN lgse forbindelser eller defekte

Hvis du IKKE kan stille adressen mens driftslampen elektriske komponenter i bryterboksen.
blinker, skal du fglge denne fremgangsmaten pa nytt fra [] Isolasjonsmotstanden til kompressoren er OK.
begynnelsen.

9 Nar innstillingen er fullfert, trykk pa: [] Det finnes INGEN dgfekte .kom.ponenter eller
sammenklemte ror inne i innendars- og
utendgrsenheten.

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B DAIKIN Installeringshandbok
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8 Kassering

(] Det finnes INGEN kjolemiddellekkasjer.

] Riktig rarstarrelse er installert, og rerene er godt isolert.

] Stoppventilene pa utendgrsenheten (gass og vaeske) er
helt apne.

7.2 Slik utferer du prevekjeringen

Forutsetning: Stromtilfarselen MA veere innenfor det angitte
omradet.

Forutsetning: Provekjoring kan gjennomfgres i kjole- eller
varmemodus.

Forutsetning:  Provekjoring skal utferes i henhold il
brukerhandboken for innendgrsenheten for & sikre at alle funksjoner
og deler fungerer som de skal.

1 Velg laveste temperatur som kan programmeres i kjglemodus.
Velg hoyeste temperatur som kan programmeres i
varmemodus. Prgvekjering kan deaktiveres ved behov.

2 Still temperaturen pa et normalt niva nar prgvekjoring er fullfort.
| kjglemodus: 26~28°C, i varmemodus: 20~24°C.

3 Systemet stanser 3 minutter etter at enheten er slatt AV.

7.21 Provekjoring i vinterhalvart

Hvis anlegget skal kjgres i kjslemodus om vinteren, velger du
pravekjgring som vist nedenfor.

For FTXP- og ATXP-anlegg

A~ [TEMP
1 Trykk samtidig pa ITEMP| (_~ J og OFF ).

Trykk pa | TEMP

Velg 7.

Trykk pa .
Trykk pa C00L Jfor & sla pa systemet.

Resultat: Provekjgringen stanser automatisk etter ca.
30 minutter.

w N

N

(3]

6 For a stanse pravekjoring, trykk pa OFF J.

For FTXF-enheter
7 Trykk pa for a sla pa systemet.

8 Trykk midt pa @, @ og samtidig.
9 Trykk to ganger pa .
-

Resultat: Displayet viser 1. Provekjering er valgt.
Pravekjgringen stanser automatisk etter ca. 30 minutter.

10 For a stanse pravekjering, trykk pa .

INFORMASJON

Noen av  funksjonene kan IKKE brukes i
prevekjgringsmodus.

Hvis det forekommer strembrudd under drift, vil systemet automatisk
starte opp igjen straks strammen kommer tilbake.

8 Kassering

Enheten MA demonteres, og kjglemediet, oljen og eventuelle andre
deler tas hand om i samsvar med gjeldende lovgivning.

Installeringshandbok DAIKIN
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9 Tekniske data

9 Tekniske data

Et utdrag av de siste tekniske dataene er tilgjengelig pa den regionale Daikin nettsiden (offentlig tilgjengelig). Komplett sett med de siste
tekniske dataene er tilgjengelig pa Daikin Business Portal (autentisering pakrevd).

9.1 Koblingsskjema

Felles tegnforklaring for koblingsskjema

angitt med symbolet "*" i delangivelsen under.

Du finner benyttede deler og deres nummer pa koblingsskjemaet til anlegget. Delene er nummerert i stigende rekkefalge for hver del,

s STROMBRYTER D VERNEJORD

o TILKOBLING VERNEJORD (SKRUE)
= ) D» KONTAKT @ LIKERETTER
L JORD ——)— RELEKONTAKT
o Bl B = LOKALT LEDNINGSOPPLEGG Iﬁ‘ KORTSLUTNINGSKONTAKT
—+—F SIKRING —OO— TILKOBLINGSPUNKT
_’@’_ INNEND@RSANLEGG (1T 1] REKKEKLEMME

INDOOR

-_b_ UTEND@RSANLEGG oe LEDNINGSKLEMME
OUTDOOR

BLK : SVART GRN : GRONN PNK ROSA WHT : HVIT

BLU : BLA GRY : GRA PRP, PPL: PURPURR@ZD YLW : GUL

BRN : BRUN ORG : ORANSJE RED ROD
AP KRETSKORT PS SVITSJET STROMTILFORSEL
BS* TRYKKNAPP PA/AV, DRIFTSBRYTER PTC* PTC-ERMISTOR

BZ, H'0 SUMMER o ISOLERT PORT BIPOLAR TRANSISTOR (IGBT)
c . KONDENSATOR QDI JORDFEILBRYTER
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN", :  TILKOBLING, KONTAKT QL OVERLASTVERN

HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, aM TERMOBRYTER
W, X*A, KR_* R* MOTSTAND

D*, V'D DIODE RT TERMISTOR

DB* DIODEBRO RC MOTTAKER

DS* DIP-BRYTER sC ENDEBRYTER

E*H VARMELEGEME s'L FLOTT@RBRYTER

F*U, FU* (KARAKTERISTISKE SIKRING S*™NPH TRYKKFOLER (HOYT)

DATA, SE KRETSKORT INNE S*NPL TRYKKFOLER (LAVT)

| ANLEGGET) S*PH, HPS* TRYKKBRYTER (HGYT)

FG* KONTAKT (RAMMEJORD) S*PL TRYKKBRYTER (LAVT)

H* LEDNINGSSETT ST TERMOSTAT

H*P, LED*, V'L KONTROLLAMPE, LYSDIODE S*RH FUKTIGHETSSENSOR

HAP LYSDIODE (SERVICEMONITOR GR&NN) S*W, SW* DRIFTSBRYTER

HIGH VOLTAGE HBYSPENNING SA*, F1S SURGE ARRESTOR

IES INTELLIGENT @YE-F@LER SR*, WLU SIGNALMOTTAKER

IPM* INTEGRERT STRGMMODUL ss* VELGER

K'R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETISK RELE SHEET METAL REKKEKLEMMENS FESTEPLATE
L STROMF@RENDE TR TRANSFORMATOR

L KONVEKTOR TC, TRC SENDER

L'R REAKTOR Ve RV VARISTOR

M TRINNMOTOR VR DIODEBRO

MC KOMPRESSORMOTOR WRC TRADL@S FJERNKONTROLL
MF VIFTEMOTOR X TILKOBLINGSPUNKT
MP DRENERINGSPUMPEMOTOR X*M REKKEKLEMME (BLOKK)
M*s SVINGEMOTOR Y'E ELEKTRONISK EKSPANSJONSVENTILCOIL
MR, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETISK RELE YR, Y*S REVERSERENDE SOLENOIDVENTILCOIL
N NOYTRALLEDER z°c FERRITTKJERNE
n=", N=" ANTALL GJENNOMGANGER | FERRITTKJERNE ZF, 2°F STOYFILTER

PAM PULSAMPLITUDEMODULASJON

PCB* KRETSKORT

PM* STRAMMODUL
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