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1 Acerca da documentacgao

1.1 Acerca deste documento
INFORMAGCOES

Certifique-se de que o utilizador possui a documentagéo
impressa e pega-lhe que a guarde para referéncia futura.

Publico-alvo

Instaladores autorizados

INFORMAGOES

Este aparelno deve ser utilizado por utilizadores
especializados ou com formagdo em lojas, industrias
ligeiras e em quintas, ou para utilizacdo comercial e
doméstica por pessoas ndo qualificadas.

Conjunto de documentagéao

Este documento faz parte de um conjunto de documentagédo. O
conjunto completo é constituido por:

= Medidas de seguranca gerais:
= Instrugdes de seguranca que DEVE ler antes de instalar
= Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
= Manual de instalagdo da unidade interior:
= Instrugdes de instalagéo
= Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
= Guia de referéncia do instalador:
= Preparagéo da instalagao, boas praticas, dados de referéncia...

= Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

As actualizagdes mais recentes da documentacéo fornecida podem
estar disponiveis no site regional Daikin ou através do seu
representante.

A documentacado original esta escrita em inglés. Todos os outros
idiomas sao tradugdes.

Dados de engenharia

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes esta
disponivel no Daikin Business Portal (autenticagédo obrigatéria).

2 Acerca da caixa

21 Unidade de interior

INFORMAGOES

As figuras seguintes sdo apenas exemplos e podem NAO
corresponder totalmente a disposi¢do do seu sistema.

211 Para retirar os acessorios da unidade de
interior

3 Acerca da unidade

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente
inflamavel.

3.1 Projecto do sistema

3.2 Gama de funcionamento

Para desfrutar de um funcionamento eficaz e seguro, utilize o
sistema dentro das gamas de temperatura e de humidade que se
indicam a seguir.

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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4 Preparacao

Modo de
funcionamento

Gama de funcionamento

Refrigeragéo®® = Temperatura exterior: —=10~46°C
= Temperatura interior: 18~32°C

= Humidade interior: <80%

Aquecimento® = Temperatura exterior: —15~24°C

= Temperatura interior: 10~30°C

Secagem® = Temperatura exterior: —=10~46°C
= Temperatura interior: 18~32°C

= Humidade interior: <80%

Caso seja operado fora da gama de funcionamento:
(@) Um dispositivo de seguranga pode interromper o
funcionamento do sistema.
(b) Pode ocorrer condensacéo na unidade interior e pingar

agua.
4 Preparacao
41 Preparagao do local de instalagao

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisdo sem
fontes de ignicdo em operagdo continua (exemplo:
chamas desprotegidas, um aparelho a gas ou um
aquecedor eléctrico em operagéo).

411 Requisitos do local de instalagdo para a
unidade de interior

INFORMAGOES

O nivel de pressao sonora € inferior a 70 dBA.

= Fluxo de ar. Certifique-se de que nada bloqueia o fluxo de ar.

= Drenagem. Certifique-se de que a agua da condensagédo pode
ser adequadamente evacuada.

= Isolamento da parede. Quando as condigbes ambientes na
parede excederem os 30°C e uma humidade relativa de 80%, ou
quando for introduzido ar fresco na parede, € necessario um
isolamento adicional (espuma de polietileno com uma espessura
minima de 10 mm).

= Resisténcia da parede. Verifiqgue se a parede ou o chao é
suficientemente resistente para suportar o peso da unidade. Se
existir algum risco, reforce a parede ou o chao antes de instalar a
unidade.

= Espagamento. Instale a unidade a uma distancia de pelo menos
1,8 m do chéo e tenha presente os seguintes requisitos para as
distancias das paredes e do tecto:

o
¢
Al

(mm)

4.2 Preparagao da tubagem de
refrigerante

4.21 Requisitos da tubagem de refrigerante

@ NOTIFICAGAO

A tubagem e outros componentes sujeitos a pressao
devem ser adequados para refrigerante. Utilize cobre
desoxidado com acido fosférico, sem soldaduras, préprio
para refrigerante.

= A presenca de materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo
6leos provenientes da producao) deve ser <30 mg/10 m.

Diametro da tubagem de refrigerante

Utilize os mesmos didmetros como ligacdes nas unidades de
exterior:

Classe Tubagem do liquido |Tubagem do gas L1
L1
20~35 26,4 @9,5

Material da tubagem de refrigerante

= Material da tubagem: Cobre desoxidado com &cido fosférico
sem soldaduras.

= Ligacdes abocardadas: Utilize apenas material recozido.

= Grau de témpera e espessura das tubagens:

Diametro Grau de Espessura (t)©
exterior (D) témpera
6,4 mm (1/4") Recozido (O)

20,8 mm [%)

@ Podera ser necessaria uma tubagem mais espessa
dependendo da legislagdo aplicavel e da pressdo
maxima de funcionamento da unidade (ver "PS High" na
placa de especificagdes da unidade).

4.2.2 Isolamento da tubagem de refrigerante

= Utilize espuma de polietileno como material de isolamento:

= com uma taxa de transferéncia de calor entre 0,041 e 0,052 W/
mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)

= com uma resisténcia térmica de pelo menos 120°C

= Espessura do isolamento

Diametro exterior |Diametro interior do Espessura do
do tubo (9,) isolamento (9;) isolamento (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
7 Di
Wt
<

Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade for superior a
80% de HR (humidade relativa), a espessura dos materiais isolantes
deve ser de pelo menos 20 mm, para evitar condensagdo na
superficie do vedante.

Manual de instalagdo
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5 Instalacao

5 Instalacao

5.1 Abertura das unidades

511 Para abrir a unidade de interior

Remocao do painel frontal

1 Segure o painel frontal pelas patilhas do painel nos dois lados e
abra-o.

Ny

a Patilhas do painel

2 Retire o painel frontal fazendo-o deslizar para a esquerda ou
para a direita e puxando-o na sua direcgao.

Resultado: O eixo do painel frontal num lado sera desligado.

3 Desligue o eixo do painel frontal no outro lado da mesma
forma.

—

a Eixo do painel frontal

Reinstalagao do painel frontal

1 Coloque o painel frontal. Alinhe os eixos com as ranhuras e
empurre-0s completamente para dentro.

2 Feche o painel frontal lentamente; pressione ambos os lados
ao centro.

Remocao da grelha frontal

A CUIDADO

Utilize equipamento de protegdo pessoal adequado (luvas
de protecdo, oculos de seguranga...) quando realizar
tarefas de instalagdo, manutengdo ou intervengdes
técnicas ao sistema.

1 Retire o painel dianteiro para retirar o filtro de ar.
Retire 2 parafusos da grelha frontal.

Empurre para baixo os 3 ganchos superiores marcados com
um simbolo com 3 circulos.

NRTTmm————————.
T

.

LT RRRRRRRRARE
a Gancho superior

b Simbolo com 3 circulos
4 Recomendamos abrir a aleta antes de retirar a grelha frontal.

5 Coloque as duas maos sob o centro da grelha frontal, puxe-a
para cima e, em seguida, na sua direcc¢ao.

-f{

Reinstalagao da grelha frontal

1 Instale a grelha frontal e prenda firmemente os 3 ganchos
superiores.

2 Instale 2 parafusos (classe 20~35) de novo na grelha frontal.

3 Instale o filtro de ar e, em seguida, monte o painel frontal.

Remocao da tampa da caixa da instalagao
eléctrica

1 Retire a grelha frontal.

2 Retire 1 parafuso da caixa da instalagéo eléctrica.

Abra a tampa da caixa da instalacdo eléctrica puxando a pega
saliente na parte de cima da tampa.

4 Desprenda a patilha na parte inferior e retire a tampa da caixa
da instalagao eléctrica.

b

a Patilha
b Peca saliente na parte de cima da tampa
¢ Parafuso

5 Para reinstalar a tampa, prenda primeiro a patilha inferior na
caixa da instalagéo eléctrica e faga deslizar a tampa para as 2
patilhas superiores.

Para abrir a tampa de servigo

1 Retire 1 parafuso da tampa de servigo.

2 Puxe a tampa de servigo para fora, na horizontal, afastando-a
da unidade.

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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5 Instalagao

a Parafuso da tampa de servigo
b Tampa para assisténcia técnica

5.2 Instalagao da unidade interior

5.21

1 Instale temporariamente a placa de montagem.

Instalagcédo da placa de montagem

2 Nivele a placa de montagem.

Marque os centros dos pontos de perfuragdo na parede com
uma fita métrica. Posicione a extremidade da fita métrica no
simbolo ">".

4 Conclua a instalagdo fixando a placa de montagem a parede
com parafusos M4x25L (fornecimento local).

INFORMAGOES

A tampa do orificio do tubo retirada pode ser mantida no
compartimento da placa de montagem.

117

285

a
HE=
s 116.
Utj 6.5
@
d

A0
J

\|\ -
445

(mm)

Classe 20~35

Pontos de fixagdo recomendados da placa de montagem
Compartimento para a tampa do orificio do tubo

Patilhas para colocar um nivel de bolha

Orificio através da parede de @65 mm

Posigéo da mangueira de drenagem

Posigéo da fita métrica no simbolo ">"

Extremidade do tubo de gas

Extremidade do tubo de liquido

SQ w0 Q20T P>

5.2.2

A CUIDADO

Para paredes com uma estrutura de metal ou uma placa
de metal, utilize um tubo embutido na parede e uma tampa
da parede no orificio de passagem para evitar um possivel
aquecimento, choques eléctricos ou incéndios.

Para fazer um orificio na parede

NOTIFICAGAO

Certifiqgue-se de que veda as folgas a volta dos tubos com
material vedante (fornecimento local), para evitar fugas de
agua.

1 Faga um orificio de passagem amplo de 65 mm na parede com
uma inclinagéo descente em direcgéo ao exterior.

2 Introduza um tubo embutido na parede no orificio.
Introduza uma tampa da parede no tubo da parede.
ab

S

b a (mm)
a Tubo embutido na parede
b Massa

¢ Tampa do orificio da parede

4 Depois de concluir as ligacdes eléctricas, a tubagem de
refrigerante e a tubagem de drenagem, NAO se esqueca de
vedar a folga com massa.

5.2.3

Para ligar a tubagem no lado direito, na parte inferior direita, no lado
esquerdo ou na parte inferior esquerda, ¢ NECESSARIO remover a
tampa do orificio do tubo.

Para retirar a tampa do orificio do tubo

1 Corte a tampa do orificio do tubo a partir do interior da grelha
frontal com uma serra de metais.

2 Retire as rebarbas ao longo da secgao de corte utilizando uma
lima semi-redonda de ponta fina.

Manual de instalagdo
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5 Instalacao

@ NOTIFICAGAO

NAO utilize um alicate para retirar a tampa do orificio do
tubo, pois pode danificar a grelha frontal.

5.2.4 Proporcionar escoamento

Certifigue-se de que a agua da condensagdo pode ser
adequadamente evacuada. Isto envolve:

= Recomendagbes gerais
= Ligar a tubagem de drenagem a unidade interior

= Verificar a existéncia de fugas de agua

5.3 Ligar a tubagem de refrigerante

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

5.31 Indicagdes na ligagcdo da tubagem de
refrigerante

Tenha as seguintes recomendacdes em conta quando ligar os
tubos:

= Cubra a superficie interior do abocardado com oleo éter ou 6leo
éster quando apertar uma porca de alargamento. Aperte a mao 3
ou 4 voltas, antes de apertar com firmeza.

— v
RN T,
I
/

= Utilize SEMPRE 2 chaves em conjunto quando desapertar uma
porca de alargamento.

= Utiize SEMPRE uma chave de bocas e uma chave
dinamométrica em conjunto para apertar a porca de alargamento
quando ligar a tubagem. Assim, evitara que a porca tenha fendas
e fugas.

5.3.2 Para ligar a tubagem de refrigerante a
unidade de interior

= Comprimento da tubagem. A tubagem de refrigerante deve ser
tao curta quanto possivel.

= Ligacoes abocardadas. Utilize ligagbes abocardadas para ligar a
tubagem de refrigerante a unidade.

= Isolamento. Isole a tubagem de refrigerante, o cabo de
interligacdo e a mangueira de drenagem na unidade interior da
seguinte forma:

Tubo de gas

Isolamento do tubo de gas
Cabo de interligacdo

Tubo de liquido

Isolamento do tubo de liquido
Fita de acabamento
Mangueira de drenagem

-0 Q0T

9
@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que isola toda a tubagem de refrigerante.
Qualquer tubagem exposta podera originar condensacao.

Ligacao da instalagao eléctrica

AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentagéao.

54
PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

a Chave dinamométrica
b Chave de bocas
¢ Unido de tubagem
d Porca de alargamento
Dimensdes da Binario de Dimensées do| Formato do
tubagem (mm) | aperto (Nem) | abocardado abocardado
(A) (mm) (mm)
26,4 15~17 8,7~9,1 90742
9,5 33~39 12,8~13,2 =2~
23127 50~60 16,2~16,6

A AVISO

Se o cabo de alimentagao ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificacdo semelhante, para evitar
acidentes.

A AVISO

NAO ligue a fonte de alimentagdo & unidade interior. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A AVISO

= NAO utilize pegas eléctricas adquiridas localmente no
interior do produto.

= NAO ramifique a fonte de alimentagdo para a bomba
de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A AVISO

Mantenha a cablagem de interligagdo afastada dos tubos
de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam
muito quentes.

5.41 Para ligar a instalagao eléctrica a unidade
de interior

As ligagdes eléctricas devem ser efectuadas segundo o disposto no
manual de instalacdo, cumprindo as normas e os codigos de
conduta nacionais relativamente a instalagdes eléctricas.

1 Coloque a unidade interior nos ganchos da placa de
montagem. Utilize as marcas "A" como guia.

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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5 Instalagao

5.5 Concluir a instalagao da unidade
de interior

5.5.1 Isolamento da tubagem de drenagem, da
tubagem de refrigerante e do cabo de
interligagéao

1 Apos a tubagem de drenagem, a tubagem de refrigerante e as

a Placa de montagem (acessorio) ligagbes eléctricas estarem concluidas. Envolva os tubos de
b Cabo de interligagdo refrigerante, o cabo de interligagdo e a mangueira de drenagem
¢ Guia dos fios com fita de isoladora. Sobreponha pelo menos metade da
2 Abra o painel frontal e, em seguida, abra a tampa para largura da fita em cada volta.
assisténcia técnica. Consulte "5.1.1 Para abrir a unidade de
interior" [» 7].
3 Passe o cabo de interligacédo da unidade de exterior através do g T/ —
orificio de passagem na parede, através da parte traseira da ?o;"\
unidade interior e através da parte frontal. : Qj—i —d
Nota: Caso o cabo de interligagédo ja esteja descarnado, cubra as @:}
extremidades com fita isoladora.

<. EE

4 Dobre a extremidade do cabo para cima.

@ NOTIFICAGAO a Mangueira de drenagem
b Cabo de interligagao
= Certifique-se de que as linhas de alimentagdo e de ¢ Placa de montagem (acessorio)
transmissdo estdo afastadas uma da outra. A d  Tubos de refrigeragdo o
cablagem de transmissdo e a de alimentagéo podem e Parafuso de fixagdo da unidade interior M4x12L
cruzar-se, mas NAO seguir em paralelo. f S;fj;i;?lferior
= Para evitar quaisquer interferéncias eléctricas, a

distancia entre ambas as ligagdes eléctricas deve ser 5.5.2 Para passar os tubos pelo orificio na
SEMPRE de pelo menos 50 mm. parede

A AVISO 1 Organize os tubos de refrigerante ao longo da marcagado do

caminho do tubo na placa de montagem.

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
0s animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incéndio.

ol

1 2@3 o
SIalal

== ]

a Mangueira de drenagem

|
| o |
"= b Calafete este orificio com massa ou material de

e

W calafetagem.

¢ Fita adesiva de vinil

a Placa de bornes d Fita isoladora

b Placa de componentes eléctricos e Placa de montagem (acessorio)

¢ Bracadeira
Descarne as extremidades dos fios aproximadamente 15 mm. NOTIFICAGAO
Faca corresponder as cores dos fios aos numeros dos * NAO dobre os tubos de refrigerante.
terminais nas placas de bornes das unidades interiores e « NAO pressione os tubos de refrigerante contra a
aperte firmemente os fios aos terminais correspondentes. estrutura inferior ou a grelha frontal.

7 Ligue o fio de ligagao a terra ao terminal correspondente.
Aperte firmemente os fios com os parafusos dos bornes.

9 Puxe os fios para se certificar de que estdo bem seguros e, em
seguida, prenda-os com a bragadeira.

10 Organize os fios de forma a que a tampa para assisténcia
técnica encaixe firmemente e, em seguida, feche a tampa para
assisténcia técnica.

200
30H 2 Passe a mangueira de drenagem e os tubos de refrigerante
através do orificio na parede.
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6 Configuragao

5.5.3 Fixagcao da unidade na placa de
montagem

1 Coloque a unidade interior nos ganchos da placa de
montagem. Utilize as marcas "A" como guia.

2 Pressione a estrutura inferior da unidade com as duas méaos
para a colocar nos ganchos inferiores da placa de montagem.
Certifique-se de que os fios NAO ficam estrangulados em lado
nenhum.

Nota: Tenha cuidado para que o cabo de interligagdo NAO fique
preso na unidade interior.

3 Pressione a extremidade inferior da unidade interior com as
duas maos até esta ficar bem presa nos ganchos da placa de
montagem.

4 Fixe a unidade interior a placa de montagem utilizando 2
parafusos de fixagéo da unidade interior M4x12L (acessorio).

6 Configuragao

6.1 Definir um enderecgo diferente

Caso 2 unidades interiores estejam instaladas numa divisdo, podem
ser definidos enderecos diferentes para as 2 interfaces de utilizador.

1 Retire as pilhas da interface de utilizador.

Modelo Botao
FTXP e ATXP TE/I\»/IP

FTXF

6 Seleccione:

A

—\

7

a Luz de funcionamento
b Interruptor ON/OFF da unidade interior

Modelo Simbolo
FTXP e ATXP A
FTXF 7
7 Prima:
Modelo Botao
FTXP e ATXP
FTXF
4 N\
| -/I\ —a
0w
ON/OFF /7 P

‘mﬂ““

8 Prima o interruptor ON/OFF da unidade interior enquanto a luz
de funcionamento se encontra intermitente.

2 Corte o jumper do enderego. Jumper Enderego
Regulagéo de fabrica 1
a Ap6s cortar com um 2
alicate
= ] én] INFORMAGOES
Caso a regulagdgo NAO tenha sido concluido enquanto a
[+ [ luz de funcionamento estava intermitente, repita o

a Jumper do enderecgo

@ NOTIFICAGAO

Tenha cuidado para NAO danificar nenhum dos
componentes adjacentes ao cortar o jumper do enderego.

3 Ligue a alimentagao eléctrica.

Resultado: A aleta da unidade interior ira abrir e fechar para regular
a posicao de referéncia.

INFORMAGOES

= Para as unidades FTXF, a regulacdo seguinte DEVE
ser concluida no prazo de 5 minutos apdés a
alimentacao eléctrica ser ligada.

= Caso NAO tenha concluido a regulagdo a tempo,
desligue a alimentacgéo eléctrica e aguarde pelo menos
1 minuto antes de voltar a ligar a alimentacao eléctrica.

4 Prima simultaneamente:

Modelo Botoes
FTXP e ATXP e TEMP e

5 Prima:

processo de regulagéo desde o inicio.

9 Quando a regulacao estiver concluida, prima:

Modelo Botao

FTXP e ATXP Mantenha premido cerca de
5 segundos.

FTXF

Resultado: A interface de utilizador regressa ao ecra anterior.

7 Activacao

@ NOTIFICAGAO

Lista de verificagdo geral para ativagdao. Além das
instrucbes de ativagdo incluidas neste capitulo, esta
disponivel também uma lista de verificacdo geral para
ativagao no Daikin Business Portal (requer autenticagéo).

A lista de verificagdo geral para ativagdo complementa as
instrugbes deste capitulo e pode ser utilizada como guia e
modelo de relatério durante a ativagcdo e entregue ao
utilizador.

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
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8 Eliminagao de componentes

@ NOTIFICAGAO

Opere a unidade SEMPRE com termistores e/ou
interruptores/sensores de pressdo. Caso CONTRARIO,
pode resultar num compressor queimado.

71 Lista de verificagcao antes da
activacao

Apds a instalagdo da unidade, comece por verificar os itens abaixo

listados. Depois de efectuar todas as verificagbes, € necessario

fechar a unidade. Ligue a unidade depois desta estar fechada.

] Leu integralmente as instrugdes de instalagédo, tal como
descrito no guia de referéncia do instalador.

As unidades interiores estéo montadas

adequadamente.

L

(] A unidade de exterior estda montada adequadamente.
Entrada e saida de ar

L]

Verifique se a entrada e a saida de ar da unidade NAO
estdo obstruidas por papéis, cartdes ou qualquer outro

material.
] NAO ha fases em falta nem inversées de fase.
] Os tubos de refrigerante (gas e liquido) tém isolamento

térmico.

(] Drenagem
Certifique-se de que a drenagem flui sem problemas.

Consequéncia possivel: Pode pingar agua da
condensagao.

O sistema esta adequadamente ligado a terra e os
terminais de ligagao a terra estdo apertados.

L]

Os fusiveis ou os dispositivos de protecgédo localmente
instalados sdo instalados em conformidade com este
documento e NAO foram desviados.

Ll

A tensao da fonte de alimentagao esta de acordo com a
tensdo na placa de especificagbes da unidade.

Os fios especificados sdo utilizados para o cabo de
interligagao.

A unidade interior recebe os sinais da interface de
utilizador.

NAO existem ligagdes soltas nem componentes
eléctricos danificados na caixa de distribuigao.

A resisténcia de isolamento do compressor esta boa.

NAO existem componentes danificados nem tubos
estrangulados dentro das unidades de interior e de
exterior.

OO ojggpg

NAO existem fugas de refrigerante.

L]

O tamanho correcto dos tubos esta instalado e os tubos
estdo adequadamente isolados.

L]

] As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de

exterior estdo totalmente abertas.

7.2 Efectuar um teste de
funcionamento

Pré-requisito: A alimentagdo eléctrica DEVE encontrar-se no
intervalo especificado.

Pré-requisito: O teste de funcionamento pode ser realizado no
modo de refrigeracdo ou de aquecimento.

Pré-requisito: O teste de funcionamento deve ser realizado em
conformidade com o manual de operagdes da unidade interior, para
assegurar que todos os componentes e funcionalidades estdo a
trabalhar correctamente.

1 No modo de refrigeragdo, seleccione a temperatura
programavel mais baixa. No modo de aquecimento, seleccione
a temperatura programavel mais alta. Se necessario, é possivel
desactivar o teste de funcionamento.

2 Quando o teste de funcionamento estiver concluido, regule a
temperatura para um nivel normal. No modo de refrigeragao:
26~28°C, no modo de aquecimento: 20~24°C.

3 O funcionamento do sistema é interrompido 3 minutos depois
de a unidade ser desligada.

7.21 Efectuar um teste de funcionamento no
Inverno

Ao utilizar o aparelho de ar condicionado no modo de refrigeragao
no Inverno, regule-o para realizar um teste de funcionamento
utilizando o método seguinte.

Para unidades FTXP e ATXP
( ~ W TEMP
1 PrimalTEMP]|, M e em simultaneo.

. A
Prima |TEMP|,

2
3 Seleccione 1 .
4

Prima .
5 Prima 200 para ligar o sistema.

Resultado: O teste de funcionamento para automaticamente
decorridos cerca de 30 minutos.

6 Para interromper o funcionamento, prima OFF ).

Para unidades FTXF

7 Prima para ligar o sistema.

- o= -
8 Prima o centro de ITEMP| LV~ Je em simultaneo.
9 Prima duas vezes.

Resultado: 7~ ¢é apresentado no visor. O teste de
funcionamento é seleccionado. O teste de funcionamento para
automaticamente decorridos cerca de 30 minutos.

10 Para interromper o funcionamento, prima .

INFORMAGOES

Algumas fungées NAO podem ser utilizadas no modo de
teste de funcionamento.

Se houver uma falha de energia durante o funcionamento, o sistema
reinicia-se automaticamente mal a energia seja restabelecida.

8 Eliminacao de componentes

O desmantelamento da unidade e o tratamento do refrigerante, éleo
e outros componentes DEVEM respeitar a legislagéo aplicavel.
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9 Dados técnicos

9 Dados técnicos

Uma subconjunto dos ultimos dados técnicos esta disponivel no site regional Daikin (acessivel publicamente). O conjunto completo dos
ultimos dados técnicos esta disponivel no Daikin Business Portal (necessaria autenticagéo).

9.1 Esquema eléctrico
Legenda unificada do esquema eléctrico
Para pegas aplicadas e numeragéo, consulte o esquema eléctrico na unidade. A numeragéo das pegas utiliza numeragéo arabe por ordem
crescente para cada peca e é representada na visdo geral abaixo pelo simbolo "*" no cédigo da peca.

/‘_ DISJUNTOR @ LIGAGAO DE PROTECGAO A TERRA
—@— LIGACAO LIGAGAO DE PROTECGAO A TERRA (PARAFUSO)
—(=— , D» CONECTOR @ RECTIFICADOR
L LIGAGAO A TERRA ——)— CONECTOR DO RELE
o ] B CABLAGEM LOCAL l%‘ CONECTOR DE CURTO-CIRCUITO
—+—F FUSIVEL —OO— BORNE
_’@’_ UNIDADE INTERIOR (1T 1] PLACA DE BORNES
INDOOR
-_ﬁ UNIDADE DE EXTERIOR ol ] BRACADEIRA
OUTDOOR

BLK : PRETO GRN VERDE PNK ROSA WHT BRANCO

BLU : AZUL GRY CINZENTO PRP, PPL : ROXO YLW AMARELO

BRN : CASTANHO ORG LARANJA RED VERMELHO
AP PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PS FONTE DE ALIMENTAGAO DE COMUTAGAO
BS* BOTAO DE LIGAR/DESLIGAR, PTC* TERMISTOR PTC

INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO Q* TRANSISTOR BIPOLAR COM PORTA
BZ, H*O ALARME ISOLADA (IGBT)
c* : CONDENSADOR Q*DI DISJUNTOR DE FUGAS PARAATERRA
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, : LIGAGAO, CONECTOR QL PROTECGAO CONTRA SOBRECARGA
HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, QM INTERRUPTOR TERMICO
W, X*A, K*R_* R* RESISTENCIA
D*, V*D DIODO R*T TERMISTOR
DB* PONTE DE DiODOS RC RECEPTOR
Ds* COMUTADOR DIP SWITCH S*C INTERRUPTOR DE LIMITE
E*H : AQUECEDOR S INTERRUPTOR DE BOIA
F*U, FU* (PARA CARACTERISTICAS, : FUSIVEL S*NPH SENSOR DE PRESSAOQ (ALTA)
CONSULTE A PLACA DE CIRCUITO S*NPL SENSOR DE PRESSAO (BAIXA)
IMPRESSO NO INTERIOR DA UNIDADE) S*PH, HPS* PRESSOSTATO (ALTA PRESSAQ)
FG* : CONECTOR (LIGAGAO A TERRA DA ESTRUTURA) S*PL PRESSOSTATO (BAIXA PRESSAO)
H* SUPORTE ST TERMOSTATO
H*P, LED*, V*L LAMPADA PILOTO, DIODO EMISSOR DE LUZ S*RH SENSOR DE HUMIDADE
HAP DIODO EMISSOR DE LUZ (MONITOR DE SERVIGO - VERDE) S*W, SW* INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO
HIGH VOLTAGE ALTA TENSAO SA*, F1S DESCARREGADOR DE SOBRETENSAQ
IES SENSOR INTELLIGENT EYE SR*, WLU RECEPTOR DE SINAL
IPM* MODULO DE ALIMENTAGAO INTELIGENTE SS* INTERRUPTOR-SELECTOR
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M RELE MAGNETICO SHEET METAL PLACA DE BORNES FIXA
L FASE TR TRANSFORMADOR
L* SERPENTINA TC, TRC TRANSMISSOR
L*R REACTOR V*, RV VARISTOR
M* MOTOR DE PASSO V*R PONTE DE DIODOS
M*C MOTOR DO COMPRESSOR WRC CONTROLO REMOTO SEM FIOS
M*F MOTOR DA VENTOINHA X* TERMINAL
M*P MOTOR DA BOMBA DE DRENAGEM X*M PLACA DE BORNES (BLOCO)
M*S MOTOR DE OSCILAGAO Y*E SERPENTINA DA VALVULA DE EXPANSAO
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELE MAGNETICO ELECTRONICA
N NEUTRO Y*R, Y*S SERPENTINA DA VALVULA SOLENOIDE DE
n=* N=* NUMERO DE PASSAGENS PELO NUCLEO DE FERRITE INVERSAO
PAM MODULAGAO POR AMPLITUDE DE PULSO zC NUCLEO DE FERRITE
PCB* PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO ZF, Z'F FILTRO DE RUIDO
PM* MODULO DE ALIMENTAGAO
(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B DAIKIN Manual de instalagdo
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