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1 Om dokumentationen

11 Om detta dokument

INFORMATION

Se till att anvandaren har den tryckta dokumentationen,
samt be honom/henne att férvara dem for framtida
referensbruk.

Malgrupp

Behdriga installatorer

INFORMATION

Denna utrustning &r avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, latt industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackman.

Dokumentuppséttning

Detta dokument &r en del av en dokumentuppsattning. Den
kompletta dokumentuppsattningen bestar av:

= Allménna forsiktighetsatgarder:
= Forsiktighetsatgarder som du MASTE lasa fére installation
= Format: Papper (i boxen fér inomhusenheten)
= Installationshandbok for inomhusenheten:
= Installationsanvisningar
= Format: Papper (i boxen fér inomhusenheten)
= Installatérens referenshandbok:
= Forberedelse av installationen, goda rad, referensdata, ...

= Format: Digitala filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

De senaste versionerna av den medfdljande dokumentationen kan
finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din aterférsaljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
andra sprak ar 6versattningar.

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

2 Om ladan

21 Inomhusenhet

INFORMATION

Foljande bilder ar exempel och kanske INTE helt stammer
Overens med ditt system.

211 Sa har tar du bort tillbehoren fran
inomhusenheten

3 Om enheten

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

Koldmediet i enheten ar brandfarligt.

3.1 Systemlayout

3.2 Driftsvillkor

Anvand systemet vid foljande temperaturer och luftfuktigheter sa blir
driften séker och effektiv.

Driftlage Driftvillkor
Kylning®@® = Utomhustemperatur: —10~46°C
= Inomhustemperatur: 18~32°C
= Luftfuktighet inomhus: <80%
Uppvarmning® = Utomhustemperatur: —15~24°C
= Inomhustemperatur: 10~30°C

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
Daikin luftkonditioneringsanlaggning
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4 Forberedelse

Driftldge Driftvillkor

Avfuktning® = Utomhustemperatur: —10~46°C
= Inomhustemperatur: 18~32°C

= Luftfuktighet inomhus: <80%

Vid drift utanfor driftintervallet:
(@) En skyddsenhet kan avbryta driften.
(b) Kondens kan uppsta pa inomhusenheten.

4 Forberedelse
4.1 Forberedelse av

installationsplatsen

VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antéandningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. éppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

411 Krav pa inomhusenhetens
installationsplats

INFORMATION

Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

= Luftflode. Se till att inget blockerar luftflédet.
= Dréanering. Se till att kondensvattnet kan tommas ordentligt.

= Vaggisolering. Om forhallandena i vaggen oOverstiger 30°C och
relativ luftfuktighet pa 80% eller om friskluften &@r indragen genom
taket behdvs extra isolering (minst 10 mm tjockt PE-skum).

= Vaggens bdarighet. Kontrollera att vaggen eller golvet har
tillracklig barighet for att klara enhetens vikt. Vid tveksamhet bor
vaggen eller golvet forstarkas innan enheten installeras.

= Avstand. Installera enheten minst 1.8 meter fran golvet och ha
féljande krav i atanke for avstand fran vaggar och innertak:

o
¢
Al

(mm)

4.2 Forbereda koldmedieroren

4.2.1 Koldmediumrorkrav

NOTERING

Ror och andra tryckférande komponenter ska vara
lampliga for kylmedium. Anvand somldésa kopparror,
avoxiderade med fosforsyra, for kylmedium.

= Frammande material i réren (inklusive oljor for tillverkning) maste
vara <30 mg/10 m.

Koldmediumrordiameter

Anvand samma diameter som anslutningar till utomhusenheterna:

Klass L1 vatskeror L1 gasror
20~35 76,4 @9,5

Koldmediumrormaterial

= Rormaterial: S6ml6sa kopparrér avoxiderade med fosforsyra.

= Kragkopplingar: Anvand anlépt material.
= Rormaterials hardningsgrad och godstjocklek:
Tjocklek (t)®

20,8 mm \ﬂ®
t

@ Beroende pa tillamplig lagstiftning och enhetens
maximala arbetstryck (se "PS High" pa enhetens
markskylt) kan storre rortjocklek behévas.

Yttre diameter | Hardningsgrad
(@)
6,4 mm (1/4")

Anlopt (O)

4.2.2 Isolering av kdldmedieréren

= Anvand polyetenskum som isoleringsmaterial:

* med en varmedverféringshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/
mK (0,035 och 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmebestandighet pa minst 120°C

= Isoleringens tjocklek

Rorets yttre Isoleringens inre Isoleringens
diameter (9,) diameter (9) tjocklek (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

Om temperaturen 6verstiger 30°C och fuktigheten ar éver RH 80%
maste isoleringen vara minst 20 mm tjock for att inte kondensvatten
ska bildas pa tatningens yta.

5 Installation

5.1 Oppna enheterna

51.1 Sa har oppnar du inomhusenheten

Sa har tar du bort frontpanelen

1 Hall frontpanelen i panelflikarna pa bada sidor och 6ppna den.

a Panelflikar

2 Ta bort frontpanelen genom att skjuta den at vanster eller at
héger och dra den mot dig.

Resultat: Frontpanelaxeln pa 1 sida lossas.

3 Koppla sedan bort frontpanelaxeln pa andra sidan pa samma
satt.

Installationshandbok
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5 Installation

E—

a Frontpanelaxel

Sa har satter du tillbaka frontpanelen

1 Satt tillbaka frontpanelen. Justera axlarna med sparen tryck
sedan in dem helt.

2 Stang frontpanelen langsamt. Tryck pa bada sidorna och
mitten.

Sa har tar du bort frontgallret

A FORSIKTIGT

Bar lamplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar,
sakerhetsglasdgon, etc.) under installationen, underhallet
eller reparationen av systemet.

1 Ta bort frontpanelen for att ta bort luftfiltret.

2 Ta bort de 2 skruvarna fran frontgallret.

Tryck ned de 6vre 3 krokarna markta med en symbol med 3
cirklar.

TE—————.—"
(e

A

a  Ovre krok
b  Symbol med 3 cirklar

4 Vi rekommenderar att du Oppnar klaffen innan du tar bort
frontgallret.

5 Placera bada handerna under frontgallrets centrum och tryck
uppat och sedan mot dig.

Sa har sétter du tillbaka frontgallret

1 Installera frontgallret och se till att de 3 Ovre krokarna faster
ordentligt.

Satt tillbaka 2 skruvar (klass 20~35) pa frontgallret.

Installera luftfiliret och montera frontpanelen.

Sa har tar du bort kopplingsboxens lucka
1 Ta bort frontgallret.
2 Tabort 1 skruv fran kopplingsboxen.

Oppna kopplingsboxens lucka genom att dra i den utstickande
delen av luckan.

4 Kroka loss fliken undertill och ta bort kopplingsboxens lucka.

a Flik
b Utstickande del pa lockets ovansida
c  Skruv

5 Du satter tillbaka luckan genom att forst kroka i den nedre fliken
i elkomponentboxen och sedan skjuta in locket i de 6vre 2
flikarna.
Sa har oppnar du serviceluckan
1 Ta bort 1 skruv fran frontluckan.

2 Dra ut serviceluckan vagratt fran enheten.

a Skruv for serviceluckan
b Servicelucka

5.2 Installera inomhusenheten

5.2.1 Sa har installerar du monteringsplaten

1 Installera monteringsplaten tillfalligt.
2 Set till att monteringsplaten ar i vag.

3 Markera centrum for borrhalen pa védggen med ett mattband.
Placera ena anden av mattbandet vid symbolen ">".

4 Slutfér installationen genom att fasta monteringsplaten pa
vaggen med M4x25L-skuvar (anskaffas lokalt).

INFORMATION

Skyddet som du tagit bort fran halen for réren kan du
forvara i fickan i monteringsplaten.

(A)(F)TXP20~35L5V1B + FTXF20~35A5V1B + FTXF20~25B5V1B
Daikin luftkonditioneringsanlaggning
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5 Installation

(Y

(Y

117

116.5

U

285

v

44.5

(mm)

Klass 20~35

Rekommenderade fastpunkter for monteringsplaten
Ficka for skyddet for rordragningsporten

Flikar for placering av ett vattenpass
Genomforingshal @65 mm

Draneringsslang

Placera mattbandet vid symbolen ">"

Gasror

Vatskeror

SQ w®d Q0T P>

5.2.2

A FORSIKTIGT

Om vaggen innehaller en metallram eller metallplattor
anvander du ett vagginbaddat rér och en skyddskapa for
halet for att forebygga varmeutveckling, elektriska stotar
och eldsvada.

Borra ett hal i viaggen

NOTERING
Var noga med att tata glappen runt réren med
tatningsmaterial (anskaffas lokalt) for att férhindra

vattenlackage.

1 Borra ett genomféringshal med 65 mm diameter i vaggen sa att
det lutar nedat mot utsidan.
2 Forin ett vagginbaddat ror halet.

Satt en skyddskapa runt roret.

N

ab

b a (mm)
a Vagginbaddade ror
b Kitt
¢ Lock for vagghal
4 Nar du ar fardig med kabeldragningen och roren for
kéldmedium och dranering ska du INTE gldmma att tata
o6ppningen med ett tatningsmaterial.
5.2.3  Sa har tar du bort skyddet for

rordragningsporten

For anslutning av ror pa hoger sida, baktill pa héger sida, pa vanster
sida eller pa& undersidan till vanster MASTE skyddet for
rérdragningsporten tas bort.

1 Skar av locket for rérdragningsporten fran insidan pa frontgallret

med en bagsag.

@ NOTERING

Anvand INTE avbitartang for att ta bort locket for
rordragningsporten eftersom detta skadar frontgallret.

5.24

Se till att kondensvattnet kan tommas ordentligt. Detta omfattar:

Sa har gor du dréaneringen

= Allmanna riktlinjer
= Anslutning av draneringsror till inomhusenheten

= Kontrollera for vattenlackor

5.3 Anslutning av kéldmedieroren
FARA: RISK FOR BRANNSKADOR
5.3.1 Riktlinjer vid anslutning av

koldmediumror

Hall dig till féljande riktlinjer nar du ansluter réren:
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5 Installation

= Nar kragmuttern ansluts ska flansens insida smérjas med eter-
eller esterolja. Dra at 3 eller 4 varv for hand innan du drar at
ordentligt.

— \
T
I
/

= Nar du lossar en kragmutter ska du ALLTID anvanda 2
skiftnycklar tillsammans.

= Nar du ansluter réren ska du ALLTID anvanda en rérnyckel och
en momentnyckel tillsammans vid atdragning av flansmuttern. Det
forhindrar sprickor i muttern och lackor.

Momentnyckel
Rérnyckel
Rérkoppling
Kragkopplingsmutter

0T

Rérdimension | Atdragningsm |Kragstorlek (A)|  Flansform
er (mm) oment (N°m) (mm) (mm)
6,4 15~17 8,7~9,1 9042

953
29,5 33~39 12,8~13,2 ~BAN
@12,7 50~60 16,2~16,6 " f_R=

104~08

5.3.2 Hur du ansluter kdldmedieréren till
inomhusenheten
= Rorlangd. Hall kdldmediumréren sa korta som majligt.

= Kragkopplingar. Anslut koéldmediumror till  enheten med
kragkopplingar.

= Isolering. Isolera koldmediumrér, anslutningskablar och
draneringsslangen pa inomhusenheten enligt nedan:

Gasror

Isolering gasror
Anslutningskabel
Vatskeror
Isolering vatskeror
Tejp
Dréaneringsslang

Q w000 T®

NOTERING

Se till att isolera alla kéldmediumrér. Alla frilagda ror kan
orsaka kondens.

Anslutning av elledningarna

5.4
FARA: RISK FOR ELCHOCK
A

VARNING

Anvand ALLTID
stromforsorjningsledningar.

flerkarniga kablar till

A VARNING

Om strémsladden &r skadad MASTE den bytas ut av
tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade
personer for att undvika faror.

A VARNING

Anslut INTE strémsladden till inomhusenheten. Detta kan
leda till elektriska stotar eller brand.

A VARNING

= Anvand INGA lokalt inforskaffade elkomponenter inuti
produkten.

= Forgrena ALDRIG strém for draneringspumpen eller
nagot annat fran kopplingsplinten. Detta kan leda till
elektriska stétar eller brand.

A VARNING

Separera alltid anslutningsledningar fran kopparrér utan
varmeisolering eftersom dessa ror kan bli valdigt varma.

5.4.1 Sa har ansluter du elkablarna pa
inomhusenheten

Genomfor elektriska installationer i
installationshandboken  samt  nationella
vedertagna arbetssatt.

enlighet med
bestammelser och

1 Placera inomhusenheten pa monteringsplatens krokar. Anvand
"A"-markeringarna som guide.

a Monteringsplat (tillbehor)
b Anslutningskabel
¢ Kabelledare
2 Oppna frontpanelen och sedan serviceluckan. Se "5.1.1 S& har
Oppnar du inomhusenheten" [» 6].

3 For anslutningskablarna fran utomhusenheten genom halet i
vaggen och sedan genom baksidan av inomhusenheten och till
framsidan.

Obs: Om anslutningskabeln redan ar skalad lindar du dndarna med
isoleringstejp.

4 BOGj upp kabelanden.

@ NOTERING

= Var noga med att halla isar ledningarna for
spanningsforsodrjning och signaldverforing.
Signaléverfoéringskablar och stromférsorjningskablar far
korsas, men ALDRIG dras parallellt.

= For att undvika elektriska storningar ska avstandet
mellan de tva kablarna ALLTID vara minst 50 mm.

A VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur
sOker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rokutveckling eller
eldsvada.
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6 Konfiguration

|

o =
a Kopplingsplint
b Elkomponentplint
¢ Klamma

Skala kabelandarna cirka 15 mm.

Koppla samman de fargade kablarna med motsvarande siffror
pa inomhusenhetens kopplingsplint och skruva fast kablarna
ordentligt.

7 Anslut jordledningen till motsvarande terminal.
Fast kablarna ordentligt med skruvarna pa kopplingsplinten.

9 Dra i kablarna for att kontrollera att de sitter ordentligt fast och
fast sedan kablarna med kabelklamman.

10 Forma kablarna sa att serviceluckan gar att stdnga ordentligt
och stang sedan luckan.

5.5 Avsluta installationen av
inomhusenheten

5.5.1 Sa har isolerar du draneringsror,
koldmediumror och anslutningskabel

1 Nar du éar fardig med installation av draneringsror,
kéldmediumrér  och  anslutningskabel. Linda samman
kéldmediumror, anslutningskablar och dréneringsslangen med
isoleringstejp. Overlappa minst halva tejpens bredd varje varv.

Dréaneringsslang

Anslutningskabel

Monteringsplat (tillbehor)

Koéldmediumrér

Fastskruvar fér inomhusenheten M4x12L(tillbehor)
Bottenram

-0 Q0T

5.5.2 Sa har for du réren genom halet i vaggen

1 Anpassa koldmediumror  efter rérmarkeringarna pa

monteringsplaten.

a Draneringsslang
b Tata detta hal med kitt eller annat tatningsmaterial.

¢ Vinyltejp
d Isoleringstejp
e Monteringsplat (tillbehdr)

@ NOTERING

= B6j INTE kdldmediumror.

= Tryck INTE pa koldmediumrér pa bottenramen eller
frontgallret.

2 Fordraneringsslangen och kéldmediumrér genom vagghalet.
5.5.3 Sa har fixerar du enheten pa
monteringsplaten

1 Placera inomhusenheten pa monteringsplatens krokar. Anvand
"A"-markeringarna som guide.

Z 7
[ S

2 Tryck pa inomhusenhetens bottenram med bada handerna for
att fasta den pa monteringsplatens krokar. Kontrollera att INGA
kablar klams nagonstans.

Obs: Kontrollera att anslutningskablarna INTE kldms av
inomhusenheten.

3 Tryck pa inomhusenhetens bottenpanel med bada handerna
tills den sitter ordentligt fast pa monteringsplatens krokar.

4 Fast inomhusenheten pa monteringsplaten med 2 fastskruvar
for inomhusenheten, M4x12L (tillbehor).

6 Konfiguration

6.1 Sa har anger du en annan adress

Om 2 inomhusenheter installerats i 1 rum kan olika adresser anges
for de 2 fjarrkontrollerna.

1 Ta ut batterierna ur fjarrkontrollen.

2 Klipp adressbygeln.

.

!

a Adressbygel

@ NOTERING

Var noga med att INTE skada nagra kringliggande
komponenter nar du klipper adressbygeln.
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7 Driftsattning

3 Satt pa strommen.

Resultat: Klaffen pa inomhusenheten 6ppnas och stangs for att
ange referenspositionen.

INFORMATION

= Fér FTXF-enheter MASTE foljande installningar
slutféras inom 5 minuter efter att strémmen har satts
pa.

= Om du INTE kunde slutféra installningen i tid stéanger
du av strdmmen och vantar i minst 1 minut innan du
satter pa strommen igen.

4 Tryck samtidigt pa:

Resultat: Fjarrkontrollen atergar till foregaende skarm.

7 Driftsattning

@ NOTERING

Kontrollista for allmdan  driftsdttning.  Forutom
driftsattningsinstruktionerna i detta kapitel finns ocksa en
kontrollista for allman driftsattning tillganglig pa Daikin
Business Portal (autentisering kravs).

Kontrollistan for allman driftsattning utgér ett komplement
till instruktionerna i detta kapitel och kan anvandas som en

Modell Knappar riktlinje och rapporteringsmall under driftsattning och
overlamningen till anvandaren.
FTXP och ATXP [ ‘ (TEMP] och
NOTERING
FTXF @ L TEMP @
-‘ TEMPI och M Kor ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/-
5 Tryck pa: brytare. Resultatet kan ANNARS skada kompressorn.
Modell Knapp . . . . .
FTXP och ATXP e 71 Checklista fore driftsattning
ETXF Efter installation av enheten ska foljande punkter forst kontrolleras.
Nar alla kontroller &r gjorda ska enheten sténgas. Stromsatt enheten
6 Vil nar den har stangts.
’ ] Las de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs
Modell Symbol i Installatérens referensguide.
FTXP och ATXP A ] Inomhusenheterna ar korrekt monterad.
FTXF iR
7 Trvek pa (] Utomhusenheten ar korrekt monterad.
ryck pé:
Modell Knapp ] Luftintag/luftutslapp
FTXP och ATXP Kontrollera att enhetens luftintag och luftutslapp INTE &r
FTXF blockerade av pappersark, papp eller andra material.
P N ] Det finns INGA saknade faser eller motfaser.
] Koldmedierdren (gas och vatska) ar varmeisolerade.
—_— 7
el)_:‘ 2 O Drinering
Kontrollera att dréneringen flodar som den ska.
ON/OFF /7_)__b Trolig konsekvens: Kondensvatten kan droppa ned.
(] Systemet har jordats korrekt och alla jordkontakter ar
J/ & ordentligt atdragna.
[] Sakringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar
ar installerade i enlighet med detta dokument och har
INTE forbikopplats.
a Driftlampa . .. - .. P
b Inomhusenhetens ON/OFF-brytare ] Matningsspanningen stammer éverens med spanningen
a enhetens markskylt.
8 Tryck pa inomhusenhetens ON/OFF-brytare medan driftlampan P y
blinkar. ] De angivna ledningarna anvands for inkopplingskabeln.
Bygel Gdiess Inomhusenheten far signaler fran fjarrkontrollen.
Fabriksinstélining 1 Ll
Efter klippning med 2 n Det finns INGA I6sa anslutningar eller skadade
avbitartang elektriska komponenter i kopplingsboxen.
INFORMATION [] Kompressorns isoleringsresistans ar OK.
Om instéliningen INTE kunde slutfras medan driftlampan [ Det finns INGA skadade komponenter eller klimda ror
blinkade goér du om proceduren fran forsta steget. inne i inomhus- och utomhusenheterna.
9 Nar installningen ar slutford trycker du pa: ] Det finns INGA koldmedielackor.
Modell Knapp
Korrekta rorstorlekar har installerats och réren ar
FTXP och ATXP Hall ned Intrkat i cirka D Ordent"gt isolerade.
5 sekunder. ] Stoppventilerna (gas och vatska) pa utomhusenheten ar
FTXF helt 6ppna.
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8 Avfallshantering

7.2 Utfora en testkorning

Noédviandigt: Stromférsorjningen MASTE ha angivna specifikationer.

Nodvandigt:  Testkorning kan kéras i  kylnings- eller
uppvarmningslage.

Nodvandigt: Testerna bér genomféras enligt anvandarhandboken
for inomhusenheten for att kontrollera att alla funktioner och
komponenter fungerar som de ska.

1 | kylningslage valjer du lagsta programmerbara temperatur. |
uppvarmningslage valjer du hogsta programmerbara
temperatur. Testkdrningen kan inaktiveras vid behov.

2 Nar testkorningen ar slutfor staller du in temperaturen pa
normal niva. | kylningslage: 26~28°C, i uppvarmningslage:
20~24°C.

3 Systemet slutar kéras 3 minuter efter att enheten har stangts
AV.

7.21 Sa har gor du en testkorning under
vintersdsongen

Nar luftkonditioneringen kors i kylningslége pa vintern kan du starta
en testkdrning som foljer.

For FTXP- och ATXP-enheter
1 Tryck samtidigt pa m, @ och .
Tryck pa @.
valj .
Tryck pa .
Tryck pa for att starta systemet.

Resultat: Testkorningslaget stannar automatiskt efter cirka
30 minuter.

6 Stoppa driften genom att trycka pa .

For FTXF-enheter
7 Tryck pa for att starta systemet.

( ~ ] TEMP
8 Tryck samtidigt pa mitten av | TEMP|, LLJ och .
9 Tryck tva ganger pa .

Resultat: 1~ visas i displayen. Testkdrning &r vald.
Testkorningslaget stannar automatiskt efter cirka 30 minuter.

w N

F N

(3]

10 Stoppa driften genom att trycka pa .

INFORMATION

Vissa funktioner KAN INTE anvandas i testkdrningslaget.

Om ett stromavbrott intraffar under drift aterstartas systemet
automatiskt sa snart strémmen aterkommer.

8 Avfallshantering

Demontering av enheten och hantering av kéldmedium och andra
delar SKA ske i enlighet med relevant lagstiftning.

Installationshandbok DAIKIN
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9 Tekniska data

9 Tekniska data

En deluppséttning av den senaste tekniska datan finns tillgénglig pa den regionala webbplatsen fér Daikin (allmén tillgang). Hela
uppsaéttningen av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa Daikin Business Portal (autentisering kravs).

9.1 Kopplingsschema

Enhetsforklaring till kopplingschema

Information om anvanda komponenter och numrering finns i enhetens kopplingsschema. Komponenter numreras med siffror i stigande ordning
for varje komponent och representeras i éversikten nedan med symbolen "*" i komponentkoden.

a STROMBRYTARE D SKYDDSJORD
—@— KONTAKT SKYDDSJORD (SKRUV)
—(= , D» KONTAKTDON @ LIKRIKTARE
L JORD ——)— RELAKONTAKT
e l B = LOKAL KABELDRAGNING l%‘ KORTSLUTNINGSKONTAKT
—+—F SAKRING —OO— PLINT
_’&‘_ INOMHUSENHET (1T 1] KOPPLINGSLIST
INDOOR
-_’D‘_ UTOMHUSENHET O e KABELKLAMMA
OUTDOOR
BLK : SVART GRN : GRON PNK ROSA WHT @ VIT
BLU : BLA GRY : GRA PRP, PPL: LILA YLW : GUL
BRN : BRUN ORG : ORANGE RED ROD
AP KRETSKORT PS ELKRETS
BS* TRYCKKNAPP PA/AV, DRIFTBRYTARE PTC* TERMISTOR PTC
BZ, H'O SUMMER Q* IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR
[ © KONDENSATOR TRANSISTOR)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  KONTAKT, KONTAKTDON QDI JORDFELSBRYTARE
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, Q'L OVERSPANNINGSSKYDD
W, X*A, K*R_* Q™M TERMOBRYTARE
D*, V*D DIOD R* RESISTOR
DB* DIODBRYGGA RT TERMISTOR
DS* DIPSWITCH RC MOTTAGARE
E*H VARMARE s*C BEGRANSNINGSBRYTARE
F*U, FU* (FOR EGENSKAPER, SAKRING S FLOTTORBRYTARE
SE KRETSKORTET | ENHETEN) S*NPH TRYCKSENSOR (HOG)
FG* © KONTAKT (RAMJORD) S*NPL TRYCKSENSOR (LAG)
H* SELE S*PH, HPS* TRYCKBRYTARE (HOG)
H*P, LED*, VL PILOTLAMPA, LYSDIOD S*PL TRYCKBRYTARE (LAG)
HAP LYSDIOD (SERVICEMONITOR GRON) ST TERMOSTAT
HIGH VOLTAGE HOGSPANNING S*RH LUFTFUKTIGHETSSENSOR
IES INTELLIGENT EYE-SENSOR S*W, SW* DRIFTBRYTARE
IPM* INTELLIGENT KRAFTMODUL SA*, F1S OVERBELASTNINGSSKYDD
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M MAGNETRELA SR*, WLU SIGNALMOTTAGARE
L SPANNINGSSATT SS* VALJARE
L SPOLE SHEET METAL KOPPLINGSLIST, FAST PLAT
L*R REAKTOR TR TRANSFORMATOR
M* STEGMOTOR TC, TRC SANDARE
M*C KOMPRESSORMOTOR V¥ RV VARISTOR
M*F FLAKTMOTOR V'R DIODBRYGGA
M*P DRANERINGSPUMPMOTOR WRC TRADLOS FJARRKONTROLL
M*S SVANGNINGSMOTOR X PLINT
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETRELA X*M KOPPLINGSLIST (BLOCK)
N NEUTRAL Y*E ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTILSPOLE
n=*, N=* ANTAL VARV GENOM FERRITKARNA Y*R, Y*S REVERSERINGSSOLENOIDVENTIL
PAM PULSAMPLITUDMODULERING z'C FERRITKARNA
PCB* KRETSKORT ZF, *F BRUSFILTER
PM* KRAFTMODUL
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