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1 Dokiimanlar hakkinda

1.1 Bu dokiiman hakkinda

BILGI
Kullanicinin ilgili dokimanlarin ¢iktisini aldigindan emin
olun ve kullanicidan bu dokimanlari daha sonra

basvurmak uzere saklamasini isteyin.

Hedef okuyucu

Yetkili montorler

BiLGI
Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve
ciftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan
veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
tarafindan kullanilimak Gzere tasarlanmistir.

Dokiiman seti

Bu dokiiman bir dokiiman setinin bir parcasidir. Tam set su
doktmanlari igerir:

= Genel giivenlik 6nlemleri:
= Montajdan énce okumaniz GEREKEN guvenlik talimatlari
= Format: Basil (i¢ lnite kutusundan ¢ikar)
« [g iinite montaj kilavuzu:
= Montaj talimatlari
= Format: Basih (i¢ Unite kutusundan gikar)
= Montor basvuru kilavuzu:
= Montaj hazirhgu, iyi uygulamalar, referans verileri,...

= Format: Dijital dosyalarin  bulundugu adres http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Urtinle verilen dokiimanlarin giincel siiriimlerine bolgesel Daikin web
sitesinden veya saticinizdan ulasabilirsiniz.

Orijinal dokiiman Ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal
dilinden gevrilmistir.

Teknik miihendislik verileri

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bdlgesel Daikin web
sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam kiimesine Daikin dis agindan (kimlik
denetimi gerekir) ulasilabilir.

ITHALATGI FIRMA
DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC. A.S.

Kugukbakkalkdy Mah. Kayigdagi Cad. No: 1 Kat: 21-22
34750 Atasehir ISTANBUL / TURKIYE

2 Kutu hakkinda

2.1 i¢ Ginite

BILGI
Asagidaki sekiller sadece 6rnektir ve sistem yerlesiminize
tam olarak UYMAYABILIR.

211 i¢ liniteden aksesuarlari gikarmak igin

a b ¢ d e f g

1% 1% 1% 2x 2% 2x 1%
= “‘-‘
71 #500

Montaj kilavuzu

Kullanim kilavuzu

Genel glivenlik dnlemleri

Titanyum apatit koku giderici filtre (yalniz FTXP-L ve
ATXP-L igin)

I¢ tinite tespit vidasi (M4x12L). Bkz. "5.5.3 Uniteyi montaj
plakasina sabitlemek igin" sayfa 13.

Kullanici arabirimi igin kuru pil AAA.LRO3 (alkalin)
Kullanici arabirimi tutucu

Kullanici arabirimi

Montaj levhasi

[} Q0T

_-_—T0

Montaj kilavuzu

6
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3 Unite hakkinda

3 Unite hakkinda

UYARI: YANICI MADDE

Bu Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutugkandir.

3.1 Sistem montaj plani

——"—
janen Jj
1
iy,
— 1=

TT LT CCTTTTTTTTCTTTTTT T (3

ic inite

Servis kapagi

Hava filtresi

Titanyum apatit koku giderici filtre (yalniz ATXP-L ve
FTXP-L igin)

Sogutucu borulari, drenaj hortumu ve ara baglanti kablosu
Yalitim bandi

0T

-

3.2 Calisma sahasi

Emniyetli ve etkin calismasi icgin Uniteyi asagidaki sicaklik ve nem

sinirlarinda kullanin.

411

i¢ tinitenin montaj yeri gereksinimleri

BILGI

Ses basinci seviyesi 70 dBA de@erinden azdir.

= Hava akisi. Hava akisini hi¢ bir seyin engellemediginden emin

olun.

= Drenaj. Yogusma suyunun dogru sekilde bosaltilabildiginden emin

olun.

= Duvar yalitimi. Duvardaki kosullar 30°C ve %80 bagil nemi

Olasi

astiginda veya duvara taze hava girdiginde, ek yaltim gereklidir
(minimum 10 mm kalinlik, polietilen képuk).

Duvar mukavemeti. Duvar veya zeminin Unite agirhgini
destekleyecek kadar guglu olup olmadigini kontrol edin. Herhangi
bir risk varsa, Uniteyi monte etmeden 6nce duvar veya zemini
guglendirin.

karigmalari 6nlemek icin, guc¢ kablolarini televizyon ve

radyolara en az 1 metre uzaktan gegirin. Radyo dalgalarina bagh
olarak, 3 metre mesafe yeterli OLMAYABILIR.

Uniteden desgarj edilecek sicak/soguk havanin veya calisma
sesinin baskalarini rahatsiz etmeyecegi bir konum segin.

= Fliioresan lambalar. Flioresan lambalar bulunan bir odaya

kablosuz kullanici arabirimi takilirken,
asagidakilere dikkat edin:

girisimi - 6nlemek igin
= Kablosuz kullanici arabirimini i¢ Uniteye olabildigince yakin

kurun.

« g Uniteyi flioresan lambalardan mimkiin oldugunca uzaga
kurun.

Unitenin kullamim émriini kisaltacagindan, dnitenin su alanlara
monte edilmesi ONERILMEZ:

Gerilim dalgalanmalarinin yiiksek oldugu yerler

= Araclarda veya gemilerde

= Atmosferde mineral

Asitli veya alkalik buhar bulunan yerler

yag bugusu, spreyi veya buharinin
bulunabilecegi yerler. Plastik pargalar bozulabilir ve diigebilir veya
su sizintisina neden olabilir.

Unitenin dogrudan giines isiginin yolunda olacag: yerler.

= Banyolarda.

Sese duyarli alanlar (6r. yatak odasi yakini), bdylece ¢alisma sesi
rahatsizlik yaratmayacaktir.

isletim modu Calisma sahasi

Sogutma@® = Dis sicaklik: —10~46°C

= ¢ sicaklik: 18~32°C

= ig nem: <%80
Isitma® = Dis sicaklik: —15~24°C

= ¢ sicaklik: 10~30°C
Kurutma® = Dis sicaklik: —=10~46°C

= ¢ sicaklik: 18~32°C

= ig nem: <%80

UYARI

ic Unitenin velveya dis (nitenin altina Islanabilecek
nesneler YERLESTIRMEYIN. Aksi taktirde, (initede veya
sogutucu borularinda yogusma, hava filtresindeki pislik
veya drenaj tikanmasi damlamaya neden olarak unitenin
altindaki nesnelerin kirlenmesine veya hasar gérmesine yol
acabilir.

Calisma sahasi diginda galistirilirsa:
(a)  Bir emniyet cihazi sisteminin galismasini durdurabilir.
(b) ¢ Uinitede yogusma olusabilir ve damlama yapabilir.

4 Hazirhk

4.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi

= Aralik birakma. Uniteyi zeminden en az 1,8 m mesafede

yerlestirin, duvarlar ve tavandan olan mesafeler igin asagidaki
gereksinimleri g6z 6nuinde bulundurun:

o
@
Al

A UYARI

Cihaz slrekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler,
calisan bir gazli gere¢ veya calisan bir elektrikli isitici)
bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

(mm)

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin oda klimasi
3P512025-1C — 2018.01
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5 Montaj

4.2 Sogutucu akigkan borularinin
hazirlanmasi

4.21

Sogutucu borularinin gapi

Sogutucu boru gereksinimleri

Dis unite Gzerindeki baglantilarda olan ¢aplarin aynisini kullanin:

Sinif L1 sivi borulari L1 gaz borulari
20~35 76,4 9,5
50~71 76,4 @12,7

Sogutucu borularinin malzemesi

= Boru malzemesi: Fosforik asitle oksijeni giderilmis dikissiz bakir.

= Havsali baglantilar: Yalniz tavlanmis malzeme kullanin.

= Boru sertlik derecesi ve et kalinlig::

Dis cap (@) | Sertlik derecesi | Kalinlik (t)@
6.4 mm (1/4") Tavlanmig (O) 20,8 mm N
9.5 mm (3/8") @i
12.7 mm (1/2")

(a) ligili mevzuata ve (initenin maksimum galisma basincina
(bkz. Gnitenin isim plakasi tUzerindeki "PS High") bagh
olarak daha buytuk boru kalinhg! gerekebilir.

4.2.2

Sogutucu akigskan borularinin yalitimi

Boru dis ¢api (9,)

Yalitim i¢ cap1 (9))

Yalitim kalinhg (t)

6.4 mm (1/4")

8~10 mm

9.5 mm (3/8")

12~15 mm

12.7 mm (1/2")

14~16 mm

210 mm

Sicaklik 30°C'den ve bagil nem %80'den yuksekse, yalitim yuzeyi
Uzerindeki yogusmanin 6nline gecilmesi igin yalitim malzemesinin
kalnhgi en az 20 mm olmalidir.

5 Montaj
5.1 Unitelerin agiimasi
51.1 g liniteyi agmak igin

On paneli gikarmak igin

1 On paneli her iki taraftaki panel tirnaklarindan tutun ve acin.

a Unite Gizerindeki gukuriz

2 On paneli sola veya saga kaydirip kendinize dogru gekerek
cikarin.

Sonug: 1 taraftaki 6n panel mili ayrilir.

3 Diger taraftaki 6n panel milini de ayni sekilde ayirin.

a  On panel mili

On paneli geri takmak igin

1 On paneli tutturun. Milleri yuvalarla hizalayin ve igeri sonuna
kadar itin.

2 On paneli yavasga kapatin ve her iki tarafta ortasindan bastirin.

On 1zgarayi gikarmak igin

A DIKKAT

Sistemle ilgili montaj, bakim veya servis c¢alismalari
gerceklestirirken uygun kigisel koruyucu malzeme ve
ekipmanlari (koruyucu eldivenler, koruyucu goézlikler,...)
kullanin.

1 Hava filtresini sokmek igin 6n paneli ¢ikartin.

2 On 1zgaradan 2 viday! (sinif 20~35) veya 3 viday (sinif 50~71)
sokin.

3 3 daireli bir sembolle isaretlenmis 3 adet Ust kancayi asagi
dogru itin.

MU

A

a Ustkanca
b 3 daireli sembol

4 On izgarayi cikarmadan énce kanadi agmanizi éneririz.

5 Her iki elinizi 6n 1zgaranin ortasina getirin, yukari dogru bastirip
kendinize dogru itin.

On 1zgaray geri takmak igin

1 On izgarayl takin ve 3 adet Ust kancayr saglam sekilde
yerlerine oturtun.

2 2 vidayi (sinif 20~35) veya 3 vidayi (sinif 50~71) 6n i1zgaraya
geri takin.

3 Hauvafiltresini ve ardindan 6n paneli takin.

Elektrik kablolar kutusu kapagini ¢ikarmak igin
1 On izgarayi gikartin.

Montaj kilavuzu

8

DAIKIN

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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5 Montaj

Elektrik kablolari kutusundan 1 vidayi sékun. Servis kapaf.jlnl acmak igin
Kapagin ust kismindaki ¢ikintili kismi gekerek elektrik kablolari 1 Servis kapagindan 1 vidayi sokiin
kutusu kapagini acin. '

2 Servis kapagini Uiniteden yatay olarak cekip cikarin.

4 Alttaki tirnagi ¢6zin ve elektrik kablolar kutusu kapagini
cikarin.

a Servis kapag! vidasi
b Servis kapagi

5.2 g linite montaiji

5.21 Montaj plakasini takmak igin

1 Montaj plakasini gegici olarak takin.

2 Montaj plakasini tesviye edin.

3 Delme noktalarinin merkezlerini bir serit metre kullanarak

a Tirnak duvara isaretleyin. Serit metrenin ucunu ">" sembolline
b Kapagin Ust kismindaki gikintili kisim yerlestirin.
¢ Vida

Vidalari kullanarak montaj plakasini duvara sabitleyerek

5 Kapagi geri takmak icin, 6nce alttaki tirnagi elektrik kablolar kurulumu bitirin.

kutusunun Uzerine oturtun ve kapagi Ustteki 2 tirnagin igine

kaydirin. BILGI

Cikarilan boru baglanti noktasi kapadi montaj plakasi
cebinde tutulabilir.

Sinif 20~35:
a b c a c a
fG=
117 (_oj a 116.5
o
3 i i d
N [
0 ‘, o = | 0
I LN oo AN F
e L(y a f@ﬁo K\/L e
48 T 170 T48
(mm)
(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B DAIKIN

Montaj kilavuzu
Daikin oda klimasi
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5 Montaj

Sinif 50~71:

295

Onerilen montaj plakasi tespit noktalari
Boru baglanti noktasi kapagi igin cep

Su terazisi yerlestirme tirnaklari
Duvardan gegen delik @65 mm

Drenaj hortumu konumu

Serit metre igin ">" sembollindeki konum
Gaz borusu ucu

Sivi borusu ucu

TQ D Q20T QO

5.2.2 Bir duvar deligi delmek igin

A DIKKAT

Metal donatilar veya metal levhalar igeren duvarlar igin
olasi 1sinma, elektrik carpmasi veya yangin sorunlarini
ortadan kaldirmak icin duvara géomuli boru ve duvardan
gecen delikler icin duvar kapag kullanin.

BiLDIRIM
Su sizintisini 6nlemek igin borularin etrafindaki bosluklari

sizdirmazlik malzemesi (sahadan temin edilir) ile
tikadiginizdan emin olun.

1 Duvarda disari dogru egimli 65 mm'lik bir gecis deligi agin.
2 Delige gémdlu bir duvar borusu yerlestirin.
3 Duvar borusuna bir duvar kapagi takin.

ab

) N

b a (mm)
a GoOmull duvar borusu
b Macun

¢ Duvar deligi kapagi

Not: Kablo baglantilari, sogutucu borulari ve drenaj borularini
tamamladiktan sonra, boslugu macunla doldurmayr UNUTMAYIN.

5.2.3 Boru baglanti noktasi kapagini gikarmak
icin

Borular sada, sag alta, sola veya sol alta baglamak igin boru

baglanti noktasi kapadi CIKARILMALIDIR.

1 Boru portu kapagini bir kil testere kullanarak 6n 1zgara iginden
kesin.

2 Bir yarim dairesel cubuk ege kullanarak kesim c¢izgisi boyunca
capaklari temizleyin.

@ BiLDIRIM
y On 1zgaraya zarar verecedinden boru portu kapagini
¢tkarmak icin yan keski KULLANMAYIN.

5.24 Drenaji saglamak igin

Yogusma suyunun dogru sekilde bosaltilabildiginden emin olun. Bu
sunlari kapsar:

= Genel esaslar
= Drenaj borularinin i¢ Uiniteye baglanmasi

= Su kagaklarini kontrol edilmesi

Genel esaslar
= Boru uzunlugu. Drenaj borusunu mimkin oldugunca kisa tutun.

= Boru ebadi. Tahliye hortumu uzatmasi veya gomduli tahliye
borusu gerekiyorsa, hortumun 6n ucuna uygun parcalar kullanin.

Montaj kilavuzu

10
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5 Montaj

|LD16
218

BILDIRIM
= Drenaj hortumunu asagi dogru egimle takin.

= Tutuculara izin VERILMEZ.
» Hortumun ucunu suya BATIRMAYIN.

= Drenaj hortumu uzatmasi. Drenaj hortumunu uzatmak igin,
sahadan temin edilen @16 mm hortum kullanin. Uzatma
hortumunun i¢ mekan kisminda 1si yalitim tlpu kullanmayi
UNUTMAYIN.

a ©
‘ )
a g Unite ile birlikte verilen drenaj hortumu

b Isiyalitim tlipy (sahadan temin edilir)
¢ Uzatma drenaj hortumu

[

[T

= Sert polivinil kloriir boru. Gomili boru hatti galismasinda
oldugu gibi drenaj hortumuna dogrudan sert polivinil klorlr boru
(nominal @13 mm) baglarken, sahadan temin edilen bir drenaj
soketi (nominal @13 mm) kullanin.
a ® b c
2 | |
Ba= e - O
4
a g Unite ile birlikte verilen drenaj hortumu
b Nominal @13 mm drenaj soketi (sahadan temin edilir)
¢ Sert polivinil klorlr boru (sahadan temin edilir)
* Yogusma. Yogusmaya karsi Onlemleri alin. Bina icindeki tim
drenaj borularini yahtin.

1 Drenaj hortumunu drenaj borusundan ¢ikmayacak sekilde
asagidaki resimde gosterildigi gibi drenaj borusuna takin.

I

=50

-|.| mm

Borulan sag yana, sag arkaya veya sag alta
baglamak igin

BILGI
Fabrika varsayllani sag yandan boru baglantisidir. Sol
yandan boru baglantisi igin borulari sagdan cikarin ve sol

tarafa takin.

1 Drenaj hortumunu yapiskan vinil bant ile sogutucu akigkan
borularinin altina tutturun.

2 Drenaj hortumu ve sogutucu akiskan borularini yalitim bandi ile
birlikte sarin.

c

B

A Sag yandan boru baglantisi

B Sag alttan boru baglantisi

C Sag arkadan boru baglantisi

a Sag yandan boru baglantisi igin boru portu kapagini
buradan ¢ikarin.

b Sag alttan boru baglantisi igin boru portu kapagini buradan
cikarin.

Borulari sol yana, sol arkaya veya sol alta
baglamak igin

BILGI
Fabrika varsayllani sag yandan boru baglantisidir. Sol
yandan boru baglantisi igin borulari sagdan cikarin ve sol

tarafa takin.

1 Sag taraftaki yalitim tespit vidasini sékin ve drenaj hortumunu
cikartin.

2 Sol taraftaki drenaj tapasini ¢ikartin ve bunu sag tarafa takin.

@ BiLDIRiM
Yerlestirirken drenaj tapasina yaglama yagdi (sogutucu
akiskan yagdi) UYGULAMAYIN. Drenaj tapasi bozulabilir ve

tapadan drenaj kagagina neden olabilir.

=

a 4 mm altigen anahtar

3 Drenaj hortumunu sol tarafa takin ve tespit vidasiyla sikmayi
unutmayin; aksi takdirde su sizintisi meydana gelebilir.

a Yalitim tespit vidasi
b Drenaj hortumu

4 Drenaj hortumunu yapigkan vinil bant kullanarak sogutucu
akiskan borularinin alt tarafina tutturun.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin oda klimasi
3P512025-1C — 2018.01
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5 Montaj

Sol yandan boru baglantisi

Sol arkadan boru baglantisi

Sol alttan boru baglantisi

Sol yandan boru baglantisi igin boru portu kapagini
buradan gikarin.

Sol alttan boru baglantisi igin boru portu kapagini buradan
cikarin.

o OW>

=3

Su kagaklarini kontrol etmek igin
1 Hava filtrelerini ¢ikarin.

2 Drenaj tavasina yavas yavas yaklasik 1 | su dokin ve su
kacaklarini kontrol edin.

g

o,

5.3 Sogutucu akigkan borularinin
baglanmasi

TEHLIKE: YANMA RiSKi

5.3.1 Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken
dikkat edilecekler

Borulari baglarken su hususlari dikkate alin:

= Havsa somunu takarken, havsanin i¢ ylizeyini eter veya ester
yagdiyla kaplayin. Saglam sekilde sikmadan 6nce, elinizle 3 veya 4
tam tur sikin.

— v
RN
|
/

= Havsa somununu gevsetirken DAIMA 2 anahtari birlikte kullanin.

= Boru baglantilarini yaparken havsa somununu sikmak icin DAIMA
somun anahtari ile tork anahtarini birlikte kullanin. Boylece,
somunun ¢atlamasi ve kagaklar 6nlenmis olur.

a Tork anahtari
b Somun anahtari
¢ Boru birlesimi
d Havsa somunu
Boru ebadi Sikma torku | Havsa ol¢iileri | Havsa bigimi
(mm) (Nem) (A) (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 9°°*;
29,5 33~39 12,8~13,2 B
@127 50~60 16,2~16,6 T‘ (\R eos
i N

5.3.2 Sogutucu borularini i¢ Uniteye baglamak
icin
= Boru uzunlugu. Sogutucu borularini mimkin oldugunca kisa
tutun.

= Havsali baglantilar. Sogutucu borularinin Uniteye baglantisini
havsali baglantilar kullanarak yapin.

= Yaltim. i¢ Unitedeki sogutucu borularini, ara baglanti kablosunu
ve drenaj hortumunu asagidaki gibi yalitin:

Gaz borusu

Gaz borusu yalitimi
Ara baglanti kablosu
Sivi borusu

Sivi borusu yalitimi
Son iglem bandi
Drenaj hortumu

-0 Q0T QO

9
@ BiLDIRIM
Tdm sogutucu borularini yalitmayi ihmal etmeyin. Acikta
kalan borular yogusmaya neden olabilir.

9
IS

Elektrik kablolarinin baglanmasi

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

UYARI

Gli¢ besleme kablolari icin DAIMA c¢ok gekirdekli kablo
tercih edin.

UYARI

Besleme kablosu zarar gorirse tehlikeye meydan
vermemek icin imalatgi, onun servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

UYARI

Giig beslemesini i¢ Giniteye BAGLAMAYIN. Aksi takdirde,
elektrik carpabilir veya yangin gikabilir.

UYARI

= Yerel olarak satin alinan elektrik parcalarini Grandn
icerisinde KULLANMAYIN.

= Drenaj pompasi vb. igin gl¢ beslemesini terminal
blogundan dallanma YAPMAYIN. Aksi takdirde, elektrik
garpabilir veya yangin gikabilir.

BB B PP

UYARI

Bu borular cok sicak olacagindan ara baglanti kablolarini
1s1 yalitimsiz bakir borulardan uzak tutun.

>

541 i¢ linite lizerine elektrik kablolarini
baglamak igin
Elektrik baglantilari, montaj kilavuzu ile ulusal elektrik kablo

baglantisi dizenlemeleri ya da uygulama esaslarina gore yerine
getirilmelidir.

1 g Uniteyi montaj plakasi kancalarina yerlestirin. "A" isaretlerini
kilavuz olarak kullanin.

Montaj kilavuzu
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5 Montaj

Montaj plakasi (aksesuar)
Ara baglanti kablosu
¢ Kablo kilavuzu

T o

2 On paneli ve ardindan servis kapagini agin. Bkz. "5.1.1 g
Uiniteyi agmak igin" sayfa 8.

3 Dis uniteden gelen ara baglanti kablosunu duvardaki delikten,
i¢ Unitenin arkasindan ve 6n taraftan gegirin.

Not: Ara baglanti kablosunun &nceden soyulmus olmasi
durumunda uglari yahtim bandiyla kapatin.

4 Kablonun ucunu bukun.

@ BiLDIRIM
= Gug hatti ve iletim hattini mutlaka birbirlerinden ayri

tutun. lletim kablolari ve giic besleme kablolan
kesisebilir, ancak paralel GIDEMEZ.

= Olabilecek elektrik girigsimlerini 6nlemek igin her iki
kablolama arasindaki mesafenin DAIMA en az 50 mm
olmasi gerekir.

A UYARI

Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullaniimasini énlemek icin gerekli énlemleri alin. Kiigiik
hayvanlarin elekirikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.

e

|

a Terminal blogu
b  Elektrik bilesen blogu
c Kablo tutucu

Kablo uclarini yaklagik 15 mm soyun.

Kablo renklerinin i¢ Unite terminal bloklari tzerindeki terminal
rakamlarina karsihik gelmesini saglayin ve vidalari ilgili
terminallere saglam sekilde vidalayin.

Topraklama kablosunu ilgili terminale baglayin.
Telleri terminal vidalari ile sikica sabitleyin.

Saglam sekilde baglandigindan emin olmak igin kablolari gekin
ve ardindan kablolari kablo tutucuyla sabitleyin.

10 Kablolari, servis kapadi saglam sekilde oturacak bigimde
yerlestirin ve ardindan servis kapagini kapatin.

i

@Bwn =
V11

5.5 i¢ linite montajinin tamamlanmasi

5.51 Drenaj borulari, sogutucu borular ve ara
baglanti kablosunu yalitmak igin

1 Drenaj borulari, sogutucu borulari ve elektrik kablo baglantilari
bitirildikten sonra. Sogutucu akiskan borulari, ara baglanti
kablosu ve drenaj hortumunu yalitim bandiyla birlikte sarin. Her
turda bandin genisliginin en az yarisi kadar bindirme yapin.

- o

Drenaj hortumu

Ara baglanti kablosu

Montaj plakasi (aksesuar)

Sogutucu borulari

I¢ (inite tespit vidasi M4x12L (aksesuar)
Alt gévde

-0 Q0T Q

5.5.2 Borulari duvar deliginden gegirmek igin

1 Sogutucu akiskan borularini montaj levhasi Uzerindeki boru
dogrultusu boyunca diizeltin.

c c d e

Drenaj hortumu

Bu deligi macun veya tamir harci ile doldurun.
Yapigkan vinil bant

Yalitim bandi

Montaj plakasi (aksesuar)

@ BiLDIRIM
= Sogutucu borularini BUKMEYIN.

= Sogutucu akigkan borularini alt gévdeye veya 6n
1zgaraya BASTIRMAYIN.

®OQ0To

\\\\\H\WH)UH

O

2 Drenaj hortumunu ve sogutucu akiskan borularini duvar
deliginden gegirin.
5.5.3 Uniteyi montaj plakasina sabitlemek igin

1 g Uniteyi montaj plakasi kancalarina yerlestirin. "A" isaretlerini
kilavuz olarak kullanin.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin oda klimasi
3P512025-1C — 2018.01
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6 Yapilandirma

FH
| SSSa

2 Unitenin alt gévdesini her iki elinizle montaj plakasi alt kancalari
Uzerine oturacak sekilde bastinin. Kablolarin higbir yerde
EZILMEDIGINDEN emin olun.

Not: Ara baglanti kablosunun i¢ Uniteye sikismadigina dikkat edin.

3 ¢ Gnitenin alt kenarina, montaj plakasi kancalarini sikica
kavrayana kadar iki elinizle bastirin.

4 2 adet i¢ Unite tespit vidasi M4x12L (aksesuar) kullanarak i¢
Uniteyi montaj plakasina sabitleyin.

6 Yapilandirma

6.1 Farkh bir adres ayarlamak igin

1 odaya 2 i¢ Unite monte edildiginde, 2 kullanici arabirimi igin farkli
adresler ayarlanabilir.

1 Kullanici arabirimindeki pilleri ¢ikarin.

2 Adres atlatma telini kesin.

a
[ +p 0

7 Basin:

Model Diigme
FTXP-L ve ATXP-L

FTXF-A

ON/OFF /7 P

7

a Calisma lambasi
b g Ginite ON/OFF anahtari

8 Calisma lambasi yanip sénerken ON/OFF anahtarina basin.

Atlatma kablosu Adres
Fabrika ayari 1

Yan keski ile kestikten 2
sonra

BiLGI
Calisma lambasi yanip sdnerken ayar TAMAMLANAMADI
ise, ayar islemini en bastan tekrarlayin.

9 Ayar tamamlandidi zaman suna basin:

Model Diigme

a Adres atlatma teli

@ BiLDIRIM
Adres atlatma telini keserken cevreleyen parcalara zarar
VERMEMEYE dikkat edin.

3 Gug beslemesini agin.

Sonug: Referans konumunu ayarlamak igin i¢ Unitenin kanadi acilir
ve kapanir.

BILGI
= FTXF-A uniteler icin asagidaki ayar, guc¢ beslemesi
acildiktan sonra 5 dakika icinde TAMAMLANMALIDIR.

= Ayart  zamaninda  BITIREMEDIYSENIiZ,  gii¢
beslemesini kapatin ve geri agmadan 6nce en az
1 dakika bekleyin.

4 Ayni anda basin:

FTXP-L ve ATXP-L (@FAN) diigmesini yaklasik 5 saniye
basili tutun.

FTXF-A

Sonug: Kullanicr arabirimi 6nceki ekrana geri donecektir.

7 Devreye Alma

@ BiLDIRIM
>y Uniteyi KESINLIKLE termistorler ve/veya basing sensérleri/
anahtarlari olmadan c¢alistirmayin. Kompresor yanabilir.

71 isletmeye alma 6ncesi kontrol
listesi

Asagidaki kontroller TAMAMLANMADAN sistemi CALISTIRMAYIN:

O] Montor basvuru kilavuzunda agiklandigi sekilde, tim
montaj talimatlarini okuyun.

Model Diigmeler

FTXP-L ve ATXP-L lTs?wp], @ﬂ ve
FTXF-A , Tewe| ve &MPJ
5 Basin:

Model Diigme

FTXP-L ve ATXP-L [rewe)

FTXF-A

6 Segin:

Model Sembol

FTXP-L ve ATXP-L A

FTXF-A 7

ig Giniteler dogru sekilde monte edilmelidir.

]
] Dis tinite dogru sekilde monte edilmelidir.
]

Hava girisi/cikisi

Unitenin hava giris ve cikisinin kagit, mukavva veya
baska bir madde ile engellenmedigini kontrol edin.

EKSIK faz veya ters faz olmamalidir.

(]

Sogutucu akiskan borulari (gaz ve sivi) termal olarak
yalitiimahdir.

(]

Montaj kilavuzu
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8 Bertaraf

Drenaj

Ll

Drenaj akisinin rahat oldugundan emin olun.

Olasi sonug: Yogusma suyu damlayabilir.

Sistem dogru sekilde topraklanmali ve topraklama
terminalleri sikilmalidir.

Sigortalar veya yerel olarak takilan koruma cihazlari bu
kilavuza uygun olmalidir ve baypas EDILMEMELIDIR.

Gii¢ besleme gerilimi Unitenin bilgi etiketinde yazih
gerilime uygun olmahdir.

Belirtilen kablolar ara baglanti kablosu olarak kullanilir.

ic tinite kullanici arabiriminin sinyallerini alir.

Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya
hasarli elektrik bileseni bulunmamalidir.

Kompresoriin izolasyon direnci NORMAL olmalidir.

ic ve dis Unitelerin igerisinde KESINLIKLE hasarli bilegen
veya sikismig borular bulunmamalidir.

KESINLIKLE sogutucu akigkan kagagi bulunmamalidir.

Dogru boyutta borular ddsenmeli ve borular dogru sekilde
yalitilmahdir.

Dis unitedeki durdurma vanalari (gaz ve sivi) tamamen
acik olmalidir.

oo oo oo ropgg

7.2 Bir test calistirmasi
gerceklestirmek igin
On sart: Giig beslemesi belirtilen aralikta OLMALIDIR.

On sart: Test calistrmasi sogutma veya isitma modunda
gerceklestirilebilir.

On sart: Test calistirmasi, tiim fonksiyonlarin ve pargalarin diizgin
calistigindan emin olmak igin i¢ Unitenin kullanim kilavuzuna uygun
olarak gerceklestiriimelidir.

1 Sogutma modunda, programlanabilir en disik sicakliyi segin.
Isitma modunda, programlanabilir en yuksek sicakhgi segin.
Gerekirse test ¢calismasi devre digi birakilabilir.

2 Deneme galistirmasi tamamlandiginda, sicakligi normal bir
seviyeye ayarlayin. Sogutma modunda: 26~28°C, isitma
modunda: 20~24°C.

3 Unite KAPALI konuma getirildikten 3 dakika sonra sistem
calismayi durdurur.

7.21 Kis sezonunda test calistirmasi yapmak
icin

Kisin klimayr Sogutma modunda calistirirken, asagidaki yontemi

kullanarak test calistirmasi isletimine ayarlayin.

FTXP-L ve ATXP-L liniteler igin
[ ~ W TEMP
1 [TEMP| M ve Uzerine ayni anda basin.

A
2 [TEMP| digmesine basin.

3 77 segimini yapin.

4 digmesine basin.

5 Sistemi agmak igin CO0L J iizerine basin.

Sonug: Test calistirmasi isletimi yaklasik 30 dakika sonra
otomatik olarak durur.

OFF

6 isletimi durdurmak igin Uizerine basin.

FTXF-A uniteler igin

7 Sistemi agmak igin (zerine basin.

(réwe, )
8 ITEMP| L~ Jve ortasina ayni anda basin.
9 Uzerine iki kez basin.

Sonug: Ekranda 7" belirir. Test calistirma isletimi segilir.

Sonug: Test galistirmasi isletimi yaklasik 30 dakika sonra otomatik
olarak durur.

10 isletimi durdurmak igin (izerine basin.

BILGI
Bazi fonksiyonlar test ¢alistirmasi isletim modunda
KULLANILAMAZ.

Isletim sirasinda elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez
sistem otomatik olarak yeniden caligir.

8 Bertaraf

Unitenin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger pargalarla ilgili
islemler ilgili mevzuata uygun olarak GERCEKLESTIRILMELIDIR.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin oda klimasi
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9 Teknik veriler

9 Teknik veriler

En son teknik verilerin bir alt kiimesine bolgesel Daikin web sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir. En son teknik verilerin tam kiimesine
Daikin dis agindan (kimlik denetimi gerekir) ulasilabilir.

9.1 Kablo semasi

Birlesik Kablo Semasi Acgiklayici Bilgiler

Uygulanan pargalar ve numaralandirma igin Gnitenin izerindeki kablo baglanti semasina bakin. Par¢a numaralandirma, her bir parga igin artan
dlzende Arap rakamlari ile ve asagidaki genellemede parga kodunda “*” semboliiyle temsil edilir.

s DEVRE KESICI D KORUYUCU TOPRAKLAMA

-@— BAGLANTI @ KORUYUCU TOPRAKLAMA (VIDASI)
= ) D» KONEKTOR @ DOGRULTUCU
L TOPRAK —a)— ROLE KONEKTORU
o ] SAHA KABLOSU I%‘ KISA DEVRE KONEKTORU
—+—F SIGORTA —O— TERMINAL
_@_ iC UNITE (111 IRTIBAT BLOGU

INDOOR

._’D‘_ DIS UNITE o e KABLO KELEPGESI
OUTDOOR

BLK : SIYAH GRN : YESIL PNK  : PEMBE WHT : BEYAZ

BLU : MAVI GRY : GRI PRP,PPL: MOR YLW : SARI

BRN : KAHVERENGI ORG : TURUNCU RED  : KIRMIZI
AP BASKI DEVRE KARTI PS ANAHTARLAMALI GUG BESLEME

BS* BASMA BUTON AGMA/KAPAMA, GALISTIRMAANAHTARI ~ PTC* TERMISTOR PTC

BZ H'O SESLI iKAZ Q GEGIT KAPISI [ZOLE EDILMIS GIFT KUTUPLU
cr :© KAPASITOR TRANSISTOR (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL* HN*, :  BAGLANTI, KONEKTOR QDI TOPRAK KAGAGI DEVRE KESICISI
HR*, MR"_A, MR*_B, §*, U, V, QL ASIRI YUK KORUYUCU
W, X*A, K'R_* QM TERMIK ANAHTAR

D*, VD DivoT R* DIRENG

DB* DIYOT KOPRUSU RT TERMISTOR

Ds* DIP ANAHTARI RC ALICI

E'H ISITICI s SINIR ANAHTARI

F*U, FU* (OZELLIKLER IGIN, SIGORTA S SAMANDIRALI ANAHTAR

UNITENIZIN IGINDEKI S*NPH BASING SENSORU (YUKSEK)

PCB'YE BAKIN) S*NPL BASING SENSORU (ALGAK)

FG* KONEKTOR (GOVDE TOPRAKLAMASI) S*PH, HPS* BASING ANAHTARI (YUKSEK)

H KABLO DEMETI S*PL BASING ANAHTARI (ALGAK)

H*P, LED*, V'L PILOT LAMBA, ISIK YAYAN DIYOT ST TERMOSTAT

HAP ISIK YAYAN DIYOT (SERVIS MONITORU YESIL) S*RH NEM SENSORU

HIGH VOLTAGE YUKSEK GERILIM S*W, SW* ISLETIM ANAHTARI

IES AKILLI GOZ SENSORU SA*, F1S DARBE KORUYUCU

IPM* AKILLI GUG MODULU SR*, WLU SINYALALICI

K'R, KCR, KFR, KHuR, K*M MANYETIK ROLE ss SEGICI ANAHTAR

L CANLI SHEET METAL TERMINAL SERIDI SABIT PLAKA

L BOBIN TR TRAFO

L'R REAKTOR TC, TRC VERICI

M KADEME MOTORU V¥, RV VARISTOR

MC KOMPRESOR MOTORU VR DIYOT KOPRUSU

MF FAN MOTORU WRC KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA

M*P DRENAJ POMPASI MOTORU X TERMINAL

M's YON DEGISTIRME MOTORU XM IRTIBAT BLOGU (BLOK)

MR, MRCW*, MRM*, MRN* MANYETIK ROLE Y'E ELEKTRONIK GENLESME VANAS| SERPANTINI
N NOTR YR, Y*S TERSLEYICI SOLENOID VANA SERPANTINI
n=*, N=" FERRIT GEKIRDEKTEN GEGIS SAYIS| pale FERRIT GEKIRDEK

PAM DARBE GENLIK MODULASYONU ZF, Z°F GURULTU FILTRESI

PCB* BASKI DEVRE KARTI

PM* GUG MODULU
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