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1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa tasta asiakirjasta

TIETOJA

Varmista, ettda kayttajalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda
hanta sailyttdmaan ne tulevaa tarvetta varten.

Kohdeyleiso

Valtuutetut asentajat

TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, seka maallikoiden kayttdon kaupallisissa
toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
= Muoto: Paperi (sisdyksikon laatikossa)
= Sisdyksikon asennusopas:
= Asennusohjeet
= Muoto: Paperi (sisayksikon laatikossa)
= Asentajan viiteopas:

= Asennuksen valmistelu, hyvat menettelytavat, viitetiedot. ..

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
k&annoksia.
Tekniset rakennetiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana

alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

2 Tietoja pakkauksesta

21 Sisayksikko

TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat vain esimerkkejd, eivatkd ne
valttamatta vastaa jarjestelmasi sijoittelua.

2141 Varusteiden poistaminen sisayksikosta

1 Poista pakkauksen pohjalla olevat varusteet.

a b ¢ d e

a Asennusopas
b Kayttdopas

c Yleiset varotoimet

d Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja
hopeahiukkassuodatin (vain FTXP)

Sisayksikon kiinnitysruuvi (M4x12L). Katso

"5.5.3 Yksikon kiinnittdminen asennuslevyyn" P 13].
Paristo AAA.LRO3 (alkali) kayttoliittymaa varten
Kayttoliittyméan pidin

Kayttoliittyma

Asennuslevy

o

-_TQ

3 Tietoja yksikosta

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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4 Valmistelu

4 Valmistelu

4.1 Asennuspaikan valmisteleminen

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdéd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteitéa (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

411 Sisayksikén asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

= llmavirta. Huolehdi siita, ettd mikaan ei tuki ilmavirtaa.

= Vedenpoisto. Varmista, ettd kondenssivesi paasee poistumaan
asianmukaisesti.

= Seindn eristys. Jos seinan lampdtila ylittdéd 30°C ja suhteellinen
kosteus on enemman kuin 80% tai jos seindan johdetaan raikasta
ilmaa, tarvitaan lisderistys (vahintdan 10 mm:n paksuinen
polyeteenivaahto).

= Seindn lujuus. Tarkista, onko seina tai lattia riittdvan tukeva
kestamaan yksikon painon. Jos tastd ei ole tayttd varmuutta,
vahvista seinaa tai lattiaa ennen yksikon asentamista.

= Etadisyys. Asenna yksikko vahintdan 1,8 m:n etaisyydelle lattiassa
ja pida mielessa seuraavat vaatimukset, jotka koskevat
etaisyyksia seinista ja katosta:

o
(52}
Al

(mm)

5 Asennus

5.1 Sisayksikon avaaminen

5.1.1 Etupaneelin irrottaminen

1 Tartu etupaneeliin sen sivuilla olevista kielekkeista ja avaa se.

a Paneelin kielekkeet

2 Poista etupaneeli liu'uttamalla sitd vasemmalle tai oikealle ja
vetamalla sita itseasi kohti.

Tulos: Etupaneelin akseli irtoaa 1 puolella.

3 Irrota etupaneelin akseli toiselta puolelta samalla tavalla.

a Etupaneelin akseli

51.2 Etupaneelin asentaminen

1 Kiinnitd etupaneeli. Kohdista akselit koloihin ja paina ne
kokonaan sisaan.

2 Sulje etupaneeli hitaasti; paina kumpaakin reunaa ja keskiosaa.

51.3 Etusaleikon irrottaminen

A HUOMIO

Kayta riittdvaa henkil6kohtaista suojavarustusta
(suojakasineet, turvalasit jne.) kun asennat, suoritat
kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.

1 Irrota etupaneeli iimansuodattimen irrottamista varten.

2 Irrota etusaleikosta 2 ruuvia (luokka 20~35) tai 3 ruuvia (luokka
50~71).

3 Paina alas 3 yldkoukkua, jotka on merkitty symbolilla, jossa on
3 ympyraa.

T
T

-

a Ylakoukku
b  Symboli, jossa on 3 ympyraa

4 Lappa kannattaa avata ennen etusaleikon irrottamista.

5 Aseta molemmat kadet etuséleikon keskiosan alapuolelle,
paina sitd yldspain ja sitten itsedsi kohti.

5.1.4 Etusaleikon asentaminen

1 Laita etusaleikko paikoilleen ja kiinnita 3 ylakoukkua tukevasti.

2 Asenna etusaleikkdon takaisin 2 ruuvia (luokka 20~35) tai 3
ruuvia (luokka 50~71).

3 Asenna ilmansuodatin ja kiinnita sitten etupaneeli.

Asennusopas
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5 Asennus

5.1.5 Sédhkojohtorasian kannen irrottaminen

1 lIrrota etusaleikko.
Irrota 1 ruuvi séhkdjohtorasiasta.

Avaa sahkojohtorasian kansi vetamalla kannen paalla olevaa
ulkonevaa osaa.

4 Vapauta pohjassa oleva kieleke ja irrota sahkojohtorasian
kansi.

5.1.6 Huoltokannen avaaminen

1 Irrota 1 ruuvi huoltokannesta.

2 Veda huoltokansi vaakasuorassa ulos yksikosta.
a b

—F

a Huoltokannen ruuvi
b Huoltokansi

5.2 Sisayksikon asennus
5.21 Asennuslevyn asentaminen

1 Asenna asennuslevy tilapaisesti.
Suorista asennuslevy.

Merkitse porauskohtien keskipisteet seindan kayttamalla
mittanauhaa. Aseta mittanauhan paa symbolin > kohdalle.

4 Viimeistele asennus kiinnittamallda asennuslevy seindan
M4 x25L-ruuveilla(hankitaan erikseen).
a Kieleke
b Kannen pailld oleva ulkoneva osa TIETOJA
¢ rut Irrotettua  putkiaukon  suojusta  voidaan  sailyttaa
5 Asenna kansi takaisin ripustamalla alakieleke asennuslevyn taskussa.
sahkojohtorasiaan ja liu'uttamalla kansi 2 ylakielekkeeseen.
A
a b c a c a
[ . )
(WA
/Q ViR 5 o
117 (_J o M 'y 116.5
3 d
N
0 i 0
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i
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5 Asennus

295

Asennuslevy luokkaa 20~35 varten
Asennuslevy luokkaa 50~71 varten
Asennuslevyn suositeltavat kiinnityskohdat
Tasku putkiaukon suojusta varten
Kielekkeet vesivaa'an asettamista varten
Reika lapi seinan @65 mm
Tyhjennysletkun paikka

Mittanauhan paikka symbolin > kohdalla
Kaasuputken paa

Nesteputken paa

SQ@ w000 T 0>

5.2.2 Reian poraaminen seindan

HUOMIO

Jos seinassa on metallirunko tai -levy, kaytd seinaan
upotettua putkea ja suojusta lapivientireidssa
kuumenemisen, sahkdiskun tai tulipalon ehkaisemiseksi.

@ HUOMIOITAVAA

Putkien ~ ymparilla  olevat raot on ftiivistettava
tiivistemateriaalilla  (hankittava erikseen) vesivuotojen
ehkaisemiseksi.

1 Poraa seinaan 65 mm:n lapivientireikd niin, ettd se viettda
alaspain kohti ulkopuolta.

2 Laita seindan upotettava putki reikaan.

Laita lapivientireian suojus seindputkeen.
ab

0 N

b a (mm)

a Seinaan upotettu putkisto
b Tiivistemassa
c Lapivientireian suojus

4 Kun kytkennat, kylmaaineputket ja poistoputki on asennettu,
muista tiivistaa rako tiivistemassalla.

5.2.3 Putkiaukon suojuksen irrottaminen

Putkiaukon suojus taytyy irrottaa, kun putkisto litetdan oikealle
puolelle, oikealle alas, vasemmalle puolella tai vasemmalle alas.

1 Leikkaa irti putkiaukon suojus etusaleikon sisapuolelta

2 Poista purseet leikatusta osasta kayttamalla puolipytreda
neulaviilaa.

@ HUOMIOITAVAA

Ala kéyta karkipihteja putkiaukon suojuksen irrottamiseen,
silla se vaurioittaa etusaleikkda.

5.2.4 Tyhjennyksesta huolehtiminen

Varmista, ettd kondenssivesi padasee poistumaan asianmukaisesti.
Téhéan kuuluu:

= Yleisia ohjeita
= Tyhjennysputkiston liitdminen sisayksikkdon

= Tarkistaminen vesivuotojen varalta

Yleisia ohjeita

lehtisahalla. = Putken pituus. Pida tyhjennysputkisto mahdollisimman lyhyena.
= Putken koko. Jos tarvitaan tyhjennysletkun jatke tai upotettu
tyhjennysputki, kaytéd asianmukaisia osia, jotka sopivat letkun
etupaahan.
Asennusopas DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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5 Asennus

318

|L216

=

@ HUOMIOITAVAA

= Asenna tyhjennysletku viettdmaan alaspain.
» Loukkuja ei sallita.

= Al4 laita letkun p&ata veteen.

» Tyhjennysletkun jatke. Kaytd tyhjennysletkun jatkamiseen
erikseen hankittavaa @16 mm:n letkua. Ald unohda kayttaa
lampderistysputkea jatkoletkun sisatiloissa olevassa osassa.

©
Si
a Sisayksikdn mukana toimitettu tyhjennysletku

b Lampderisteputki (hankitaan erikseen)
¢ Jatkotyhjennysletku

a

= Jaykka PVC-putki. Kun tyhjennysletkuun litetdan suoraan jaykka
PVC-putki (nimellis-@ 13 mm) kuten upotetun putkiston kanssa,
kayta erikseen hankittava tyhjennysmuhvia (nimellis-@ 13 mm).

j:% )

S

a Sisayksikdon mukana toimitettu tyhjennysletku
b  Tyhjennysmuhvi, nimellis-@ 13 mm (hankitaan erikseen)
c Jaykka PVC-putki (hankitaan erikseen)
» Kondensaatio. Ryhdy toimenpiteisiin kondensaatiota vastaa.
Erista tyhjennysputkisto kokonaisuudessaan rakennuksen sisalla.

1 Asenna tyhjennysletku tyhjennysputkeen seuraavan kuvan
mukaisesti, jotta se pysyy tyhjennysputken sisalla.

I

=250

L u mm

Putkiston liittdminen oikealle puolelle, oikealle
puolelle taakse tai oikealle puolelle alas

TIETOJA

Tehdasasetus on oikeanpuoleinen putkisto. Irrota
vasemmanpuoleista putkistoa varten putkisto oikealta
puolelta ja asenna se vasemmalle puolelle.

1 Kiinnita
alaosaan.

tyhjennysletku vinyyliteipilla kylmaaineputkien

2 Kiedo tyhjennysletku ja kylmaaineputket yhteen eristysnauhalla.

Cc

Putket oikealla puolella

Putket oikealla alhaalla

Putket oikealla takana

Irrota putkiaukon suojus tésta oikeanpuoleista putkistoa
varten

Irrota putkiaukon suojus tasta oikealla alhaalla olevaa
putkistoa varten

o O D>

(=3

Putkiston liittaminen vasemmalle puolelle,
vasemmalle puolelle taakse tai vasemmalle
puolelle alas

TIETOJA

Tehdasasetus on oikeanpuoleinen putkisto. Irrota
vasemmanpuoleista putkistoa varten putkisto oikealta
puolelta ja asenna se vasemmalle puolelle.

1 lIrrota eristeen kiinnitysruuvi oikealta puolelta ja irrota
tyhjennysletku.

2 Irrota tyhjennystulppa vasemmalta puolelta ja kiinnitd se
oikealle puolelle.

@ HUOMIOITAVAA

Ala levitad voiteludliyad (kylmaainedljyd) tyhjennystulppaan,
kun laitat sitd paikalleen. Tyhjennystulppa voi haurastua ja
aiheuttaa vuotamista.

3 Asenna tyhjennysletku vasemmalla puolelle ja muista kiristaa
se kiinnitysruuvilla; muuten vetta saattaa vuotaa.

a Eristeen kiinnitysruuvi
b Tyhjennysletku

4 Kiinnitd  tyhjennysletku
vinyyliteipilla.

kylmaaineputkiston alapuolelle

Putkisto vasemmalla puolella

Putkisto vasemmalla takana

Putkisto vasemmalla alhaalla

Irrota putkiaukon suojus téastd vasemmanpuoleista
putkistoa varten

Irrota putkiaukon suojus tastd vasemmalla alhaalla
olevaa putkistoa varten

o O D>

(=3

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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5 Asennus

Tarkistaminen vesivuotojen varalta

1 Irrota ilmansuodattimet.

2 Kaada hitaasti noin 1 litra vetta tippavesialtaaseen ja tarkista,
vuotaako vetta.

5.3 Kylmaaineputkiston liitannat

A VAROITUS

= Ald kaytd paikallisesti ostettuja sahkdosia tuotteen
sisalla.

= Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdettd
rivilitimestd. Se saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

VAROITUS

Pida yhteiskytkentéjohto etaalla kupariputkista, joita ei ole
lampoeristetty, silla nama putket tulevat hyvin kuumiksi.

VAARA: PALAMISEN VAARA

5.3.1 Kylmaaineputkiston liittaminen
sisdayksikkoon
= Putken pituus. Pida kylmaaineputkisto mahdollisimman lyhyena.
= Laippaliitannat. Kytke kylmaaineputkisto yksikkoon kayttamalla
laippaliitantoja.
= Eristdminen. Erista sisayksikon kylmaaineputkisto,
yhteiskytkentakaapeli ja tyhjennysletku seuraavalla tavalla:

Kaasuputki
Kaasuputken eristys
Yhteiskytkentakaapeli
Nesteputki
Nesteputken eristys
Eristysnauha
Tyhjennysletku

Q w0®Q0T O

HUOMIOITAVAA

Muista eristda kaikki kylmaaineputket. Paljas putki voi
aiheuttaa kondensaatiota.

e

o
FN

Sahkojohtojen kytkenta

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkenta tyyppista katkaisinta,
jossa katkojan karkivali on vahintdan 3 mm ja joka tarjoaa
tayden katkaisun ylijanniteluokassa Ill.

VAROITUS

Jos virransyéttéjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

VAROITUS

Al3 liitd virtalahdetté sisdyksikkdon. Se saattaa aiheuttaa
sahkoiskun tai tulipalon.

Bl B B PP

5.4.1 Sisdyksikon sdahkojohtojen liittaminen

Sahkotyét on  suoritettava asennusoppaan ja kansallisten
maaraysten tai menettelytapaohjeiden mukaisesti.

1 Aseta sisayksikko asennuslevyn koukkuihin. Kayta A-merkkeja
ohjeena.

a Asennuslevy (tarvike)
b Yhteiskytkentakaapeli
¢ Johdinohjain

2 Avaa etupaneeli ja sitten huoltokansi. Katso "5.1 Sisayksikon
avaaminen" | 8].

3 Vie yhteiskytkentakaapeli ulkoyksikdsta seindn lapivientireian
1api ja sitten sisdyksikdn takaseinan ja etuosan lapi.

Huomautus: Jos yhteiskytkentdkaapeli on kuorittu etukateen,
suojaa paat eristysnauhalla.

4 Taivuta kaapelin paa ylos.

@ HUOMIOITAVAA

= Varmista, ettd virtakaapeli ja tiedonsiirtokaapeli ovat
erilladn. Ne saavat menna ristiin, mutta ne eivat saa
kulkea rinnakkain.

= Sahkoisten  hairididen  valttamiseksi  kummankin
johtimen vélisen etaisyyden taytyy olla aina vahintaan
50 mm.

A VAROITUS

Huolehdi siita, ettéd pienelaimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkbdosia koskettavat pieneldimet
voivat aiheuttaa toimintahairioita, savua tai tulipalon.

laalle)le]

1 2®5 @
RRERE
OOI@S)]

o o

a Riviliitin
b  Sahkokomponenttiriviliitin
¢ Vedonpoistin

Kuori johtimien paita noin 15 mm.

Sovita johtimien varit yhteen sisdyksikdon riviliittimien
numeroiden kanssa, ja ruuvaa johtimet tiukasti kiinni vastaaviin
liittimiin.

Liitd maajohdin vastaavaan liittimeen.

Kiinnita johtimet tiukasti liittimien ruuveilla.

Asennusopas
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6 Kayttoonotto

9 Varmista vetdmalla, ettd johtimet ovat kunnolla kiinni, ja kiinnita
ne sitten johdinpitimella.

10 Aseta johtimet niin, ettd huoltokansi sopii kunnolla paikalleen, ja
sulje sitten huoltokansi.

ol |

5.5 Sisdayksikon asennuksen
viimeistely

5.5.1 Tyhjennysputkiston, kylmaaineputkiston
ja yhteiskytkentakaapelin eristaminen

1 Kun tyhjennysputkisto, kylmaaineputkisto ja
yhteiskytkentdkaapeli ovat valmiit. Kiedo kylmaaineputket,
yhteiskytkentakaapeli ja tyhjennysletku yhteen eristysnauhalla.
Aseta vahintdan puolet nauhan leveydesta limittéin jokaisella
kierroksella.

;T/ ¢
Ao )
<. EE

Yhteiskytkentakaapeli

Asennuslevy (tarvike)

Kylmaaineputkisto

Sisayksikon kiinnitysruuvi M4x12L (tarvike)
Pohjakehys

“~0® Q0T O

5.5.2 Putkien vieminen seinén reian lapi

1 Muotoile kylmaaineputket asennuslevyn putkireittimerkinnan
mukaan.

N~ 7 T
N e

Tyhjennysletku

Tiivista tama reika tiivistemassalla tai tiivistysaineella
Vinyyliteippi

Eristysnauha

Asennuslevy (tarvike)

®Q 0T

@ HUOMIOITAVAA
= Al taivuta kylmaaineputkia.

= Ala paina kylmaaineputkia alarunkoon tai
etusaleikkoon.

|

2 Vie tyhjennysletku ja kylmaaineputket seinan reian lapi.

5.5.3  Yksikon kiinnittaminen asennuslevyyn

1 Aseta sisayksikkod asennuslevyn koukkuihin. Kayta A-merkkeja
ohjeena.

-l /

2 Paina yksikdn alarunkoa molemmin kasin niin, ettd se asettuu
asennuslevyn alakoukkuihin. Varmista, etteivat johdot jaa
missaan kohdassa puristuksiin.

Huomautus: Huolehdi siita, ettd yhteiskytkentdkaapeli ei ota kiinni
sisayksikkoon.

3 Paina sisdyksikon alareunaa molemmin kasin, kunnes
asennuslevyn koukut tarttuvat siihen tukevasti.

4 Kiinnita sisayksikkd asennuslevyyn 2 sisayksikon
kiinnitysruuvilla M4x12L (tarvike).

6 Kayttoonotto

@ HUOMIOITAVAA

Kayta yksikkéa aina termistorien ja/tai paineanturien/-
kytkimien kanssa. Muuten kompressori saattaa palaa.

6.1 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

Tarkista ensin alla luetellut kohteet yksikdn asennuksen jalkeen. Kun
kaikki tarkistukset on tehty, yksikko taytyy sulkea. Kaynnista yksikko,
kun se on suljettu.
] Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan
mukaisesti.

Sisdyksikot on kiinnitetty oikein.

L]

(] Ulkoyksikko on kiinnitetty oikein.

(] llman tulo-/lahtéaukko
Tarkasta, ettd ilman tulo- tai lahtéaukon edessa El ole
esteita (paperia, pahvia tai muuta materiaalia).

] Puuttuvia tai vaarinpain kytkettyja vaiheita El ole.

[] Kylmaaineen putket (kaasu ja neste) on lampderistetty.

Vedenpoisto
] p

Varmista, ettéd vedenpoisto toimii esteettomasti.

Mahdollinen seuraus: kondenssivetta saattaa tippua.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B DAIKIN Asennusopas
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7 Havittaminen

] Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on
kiristetty.

(] Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on
asennettu tdman asiakirjan mukaisesti eikd niitd ole
ohitettu.

(] Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran
jannitearvoja.

] Maaritettyja johtoja kaytetdan yhteiskytkentdjohtoon.

] Sisayksikko vastaanottaa kayttoliittyman signaalit.

] Kytkinrasiassa El ole loysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkdisia komponentteja.

(] Kompressorin eristysvastus on OK.

(] Sisa- ja ulkoyksikon sisdlla El ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.
Kylmaainevuotoja El ole.

L]

(] Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein
eristetty.

] Ulkoyksikon sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat
kokonaan auki.

6.2 Koekayton suorittaminen

Edellytys: Virtalahteen taytyy olla maaritetylla alueella.

Edellytys:  Koekaytté  voidaan  suorittaa

ldmmitystilassa.

jadhdytys-  tai

Edellytys: Koekayttd taytyy suorittaa sisdyksikdn kayttdoppaan
mukaisesti sen varmistamiseksi, ettad kaikki toiminnot ja osat toimivat
kunnolla.

1 Valitse jaahdytystilassa alin ohjelmoitava lampdtila. Valitse
lammitystilassa ylin ohjelmoitava lampétila. Koekayttd voidaan
tarvittaessa poistaa kaytosta.

2 Kun koekayttd on paattynyt, aseta lampdtila normaalille tasolle.
Jaahdytystila: 26~28°C, lammitystila: 20~24°C.

Tulos: 7~ ilmestyy nayttdon. Koekayttd on valittu. Koekayttd
paattyy automaattisesti noin 30 minuutin kuluttua.

4 \Voit pysayttaa kaytén painamalla .
TIETOJA

Eraita toimintoja ei voi kayttaa koekayttotilassa.

Jos kayton aikana esiintyy sahkokatkos, jarjestelma kaynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

7 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yritd purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelmén purku seka
kylmaaineen, ©oljyn ja muiden osien kasittelyssa ON
noudatettava soveltuvaa lainsédadantda. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten.

8 Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

saatavana

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

8.1 Kytkentakaavio

Kytkentédkaavio toimitetaan yksikon mukana, ja se sijaitsee
ulkoyksikon sisdpuolella (yldlevyn alapuoli).

8.1.1 Yhdistetty kytkentdkaavion selitys

Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on  yksikdn
kytkentédkaaviossa. Osat on numeroitu arabialaisilla numeroilla
nousevassa jarjestyksessa, ja numerointi esitetdan alla olevassa
yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa.

3 Jarjestelmd lakkaa toimimasta 3 minuuttia  yksikdn . . . .
sammuttamisen jalkeen. Symboli |Selitys Symboli Selitys
/ __|Suojakatkaisin @ Suojamaadoitus
6.2.1 Koekayton suorittaminen talvikaudella o Liitanta Suojamaadoitus
Kun ilmastointilaitetta kaytetdan Jaahdytys-tilassa talvella, aseta se (ruuvi)
koekayttotilaan seuraavalla tavalla. e e[} Ljitin @ Tasasuuntain
FTXP-yksikot L Maadoitus (- Releliitin
1 Paina Tovel L) ja yhta aikaa. - ‘N W--| Kenttdjohdotus @ Oikosulkulitin
2 Paina | Tewe). -+ |sulake - Liitin
3 Valitse 1", L) |Siséyksikks mun| Riviliitin
INDOOR
4 Paina (@FAN) P Ulkoyksikko o e Johdinpidin
OUTDOOR
5 Kytke jarjestelma paalle painamalla LS00 ),
Tulos: Koekayttd pasttyy automaattisesti noin 30 minuutin Symboli |Vari Symboli Vari
kuluttua. BLK Musta ORG Oranssi
6 Voit pysayttaa kaytdn painamalla OFF ) BLU Sininen PNK Vaaleanpunainen
FTXF- ja ATXF-yksikt: BRN Ruskea PRP, PPL Purppura
GRN Vihred RED Punainen
1 Kytke jarjestelma paalle painamalla . GRY Harmaa WHT Valkoinen
YLW Keltainen
( ~ W TEMP
2 Paina painikkeiden | TEMP|, uja keskidita yhta aikaa.
Symboli Selitys
3 Paina kaksi kertaa. AP Piirilevy
Asennusopas DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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8 Tekniset tiedot

Symboli Selitys Symboli Selitys
BS* Painike PAALLA/ POIS, SA*, F1S Ylijannitesuoja
kéyttokytkin SR*, WLU Signaalin vastaanotin
BZ H'O Summeri ss* Valintakytkin
¢ Kondensaattori SHEET METAL Kytkentariman kiintea levy
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Liitanta, liitin TR Muuntaja
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, —
V, W, X*A, K*R:* - TC, TRC Lahetin
D*, V*D Diodi V*, R*V Varistori
DB* Diodisilta V*R Diodisilta
DS* DIP-kytkin WRC Langaton kaukosaadin
E*H Lammitin X Liitin
FU*, F*U, (katso ominaisuudet |Sulake XM Riviliitin (lohko)
yksikon sisélla olevasta Y*E Elektronisen paisuntaventtiilin
piirilevysta) kaami
FG* Liitin (rungon maa) Y*R, Y*S Kaanteinen magneettiventtiilin
H* Johdinsarja kierukka
H*P, LED*, V"L Merkkivalo, valodiodi ZC Ferriittisydan
HAP LED (huoltomonitori, vihre3) ZF, Z°F Kohinasuodatin
HIGH VOLTAGE Suurjannite
IES Intelligent Eye -anturi
IPM* Alykas virtamoduuli
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magneettirele
L Virta
L* Kierukka
L*R Reaktori
M* Askelmoottori
M*C Kompressorin moottori
M*F Tuuletinmoottori
M*P Tyhjennyspumpun moottori
M*S Kaantémoottori
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magneettirele
N Nolla
n=*, N=* Kiertojen maara ferriittisydamen
l&pi
PAM Pulssiamplitudimodulaatio
PCB* Piirilevy
PM* Virtamoduuli
PS Paavirran kytkenta
PTC* PTC-termistori
Q* Eristettyhilainen
bipolaaritransistori (IGBT)
Q*DI Maavuotosuojakatkaisin
Q*L Ylikuormasuoja
Q*M Lampokytkin
R* Vastus
R*T Termistori
RC Vastaanotin
S*C Rajakytkin
S*L Uimurikytkin
S*NPH Paineanturi (korkea)
S*NPL Paineanturi (matala)
S*PH, HPS* Painekytkin (korkea)
S*PL Painekytkin (matala)
ST Termostaatti
S*RH Kosteusanturi
S*W, SW* Kayttokytkin
FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B DAIKIN Asennusopas
Daikin-huoneilmastointilaite 1 5

3P512025-8R — 2019.12




EAL oMo

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.ro.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzen Skvriany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 3 P5 1 2025-8 R 2019.12




	Asennusopas
	Sisällysluettelo
	1 Tietoja asiakirjasta
	1.1 Tietoa tästä asiakirjasta

	2 Tietoja pakkauksesta
	2.1 Sisäyksikkö
	2.1.1 Varusteiden poistaminen sisäyksiköstä


	3 Tietoja yksiköstä
	4 Valmistelu
	4.1 Asennuspaikan valmisteleminen
	4.1.1 Sisäyksikön asennuspaikan vaatimukset


	5 Asennus
	5.1 Sisäyksikön avaaminen
	5.1.1 Etupaneelin irrottaminen
	5.1.2 Etupaneelin asentaminen
	5.1.3 Etusäleikön irrottaminen
	5.1.4 Etusäleikön asentaminen
	5.1.5 Sähköjohtorasian kannen irrottaminen
	5.1.6 Huoltokannen avaaminen

	5.2 Sisäyksikön asennus
	5.2.1 Asennuslevyn asentaminen
	5.2.2 Reiän poraaminen seinään
	5.2.3 Putkiaukon suojuksen irrottaminen
	5.2.4 Tyhjennyksestä huolehtiminen
	Yleisiä ohjeita
	Putkiston liittäminen oikealle puolelle, oikealle puolelle taakse tai oikealle puolelle alas
	Putkiston liittäminen vasemmalle puolelle, vasemmalle puolelle taakse tai vasemmalle puolelle alas
	Tarkistaminen vesivuotojen varalta


	5.3 Kylmäaineputkiston liitännät
	5.3.1 Kylmäaineputkiston liittäminen sisäyksikköön

	5.4 Sähköjohtojen kytkentä
	5.4.1 Sisäyksikön sähköjohtojen liittäminen

	5.5 Sisäyksikön asennuksen viimeistely
	5.5.1 Tyhjennysputkiston, kylmäaineputkiston ja yhteiskytkentäkaapelin eristäminen
	5.5.2 Putkien vieminen seinän reiän läpi
	5.5.3 Yksikön kiinnittäminen asennuslevyyn


	6 Käyttöönotto
	6.1 Tarkistuslista ennen käyttöönottoa
	6.2 Koekäytön suorittaminen
	6.2.1 Koekäytön suorittaminen talvikaudella


	7 Hävittäminen
	8 Tekniset tiedot
	8.1 Kytkentäkaavio
	8.1.1 Yhdistetty kytkentäkaavion selitys




