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Sadrzaj

Sadrzaj
1 O dokumentaciji 7
1.1 O ovOM dOKUMENTU ... 7
2 O pakovanju 7
2.1 Unutradnja jediniCa..........ccccviiriiiiiiecieeecc e 7
211 Da biste uklonili pribor sa unutradnje jedinice............. 7
3 Ojedinici
Priprema 8
4.1 Priprema mesta za instalaciju .............ccccoovieiiiiiiiiiiee 8
411 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija unutrasnje
JEAINICE .. 8
5 Montaza 8
5.1 Otvaranje unutrasnje jediniCe............ceceiiiieiiiinccceeeses 8
51.1 Da biste uklonili prednju plocu 8
5.1.2 Da biste ponovo postavili prednju plogu ..................... 8
513 Da biste uklonili prednju reSetku ............cccoovvveiinenenne 8
514 Da biste ponovo postavili prednju resetku .... 8
515 Da biste uklonili poklopac kutije za elektri¢no
OZICENJE ..t 9
5.1.6 Da biste otvorili servisni poklopac............ccocceeeinnnen. 9
5.2 Instaliranje unutradnje jedinice 9
5.2.1 Da biste instalirali plo¢u za montiranje............cccc.cc.... 9
522 Da biste izbuSili rupu u zidu .........ccccooviiiiiiien 10
5.2.3 Da biste uklonili poklopac porta cevi...........cccccevvnenee 10
524 Da biste omogucili 0dvod............cceviiiiiiiiiiece 10
5.3 Povezivanje cevovoda za rashladno sredstvo .. 12

5.3.1 Da biste povezali cevovod za rashladno sredstvo sa
unutradnjom JediniCoM .........cccviriirineerene e 12

INFORMACIJA

Ovaj uredaj je namenjen da ga koriste stru¢njaci ili obuceni
korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama, ili
laici za komercijalnu i kuénu upotrebu.

Dokumentacija
Ovaj dokument je deo dokumentacije. Kompletna dokumentacija
sadrzi:
= Opste bezbednosne mere:
= Bezbednosna uputstva koja MORATE procitati pre instalacije
= Format: Hartija (u kutiji unutrasnje jedinice)
= Priruénik za instaliranje unutrasnje jedinice:
= Uputstvo za instaliranje
= Format: Hartija (u kutiji unutrasnje jedinice)
= Referentni vodi¢ za instalatere:
= Priprema instalacije, dobra praksa, referentni podaci,...

= Format: Digitalne datoteke na http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Najnovija verzija dokumentacije moze biti dostupna na regionalnom
Daikin veb-sajtu ili kod Vaseg dilera.

Originalna dokumentacija je na engleskom jeziku. Na svim drugim
jezicima su prevodi.

Tehnicki podaci

= Deo najnovijih tehnickih podataka mozete naci na regionalnoj veb
strani Daikin (dostupna za javnost).

= Kompletne najnovije tehnicke podatke moZete naci na ekstranetu
Daikin Business Portal (potrebna je provera identiteta).

5.4 Povezivanje elektriéne instalacije.. e 12
5.4.1  Da biste povezali elektriéno oZigenje na unutrasnju 2 0 pa kova nj u
JEAINICU .. 12
55 DovrSavanje instalacije unutradnje jedinice............cccocveveiennne 13
5.5.1  Da biste izolovali odvodnu cev, cev za rashladno 2.1 Unutras nja jedlnlca
sredstvo i konekcioni kabl ............cccccoiiiiiiiiii 13
5.5.2  Da biste provukli cevi kroz rupu u zidu e 13 INFORMACIJA
5.5.3 Da biste u¢vrstili jedinicu za plo€u za montiranje........ 13 Sledece slike su date kao primer i NE moraju potpuno da
6 Puétanje u rad 13 odgovaraju izgledu vaseg sistema.
6.1 Spisak za proveru pre pustanja urad.........cccccoeeveiiiiienieeniens 13
6.2  Da biste pustili uredaj u probni rad...............ccooveevvorvrerrreernnnne. 14 211 Da biste uklonili pribor sa unutrasnje
6.2.1  Da biste obavili probni ciklus u zimskom periodu ....... 14 jedinice
Odlaganje 14 1 Uklonite pribor koji se nalazi na dnu pakovanja.
p J p )
Tehniéki podaci 14 a b1
x x
8.1 Dijagram oZi¢enja e 14 i
8.1.1 Legenda za objedinjeni dijagram ozi¢enja.................. 14 r%%
1 O dokumentaciji N
a Uputstvo za instaliranje
b  Uputstvo za rad
¢ Opste bezbednosne mere
1.1 O ovom dokumentu d Titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa i filter sa
Cesticama srebra (samo za FTXP)
INFORMACIJA e Zavrtanj za u¢vr§c¢ivanje unutrasnje jedinice (M4x12L).
E] Pogledajte "5.5.3 Da biste ucvrstili jedinicu za plo¢u za
Proverite da li korisnik ima Stampanu dokumentaciju, i montiranje" P 13].
kazite da je zadrzi za buduce potrebe. f Suva baterija AAA.LRO3 (alkalna) za korisnicki interfejs
g Drzac korisni¢kog interfejsa
Kome je namenjen h  Korisnicki interfejs
i Plo¢a za montiranje
Ovlas¢enim montazerima
FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B DAIKIN Uputstvo za instaliranje
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3

O jedinici

3

O jedinici

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo

zapaljivo.

4 Priprema

4.1 Priprema mesta za instalaciju
UPOZORENJE

Aparat mora da se skladisti u prostoriji bez izvora paljenja
koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na
gas koji radi ili elektricni grejac koji radi).

4.

11 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija

unutrasnje jedinice

INFORMACIJA

Nivo zvuénog pritiska je manji od 70 dBA.

= Protok vazduha. Proverite da nista ne blokira protok vazduha.

Odvod. Proverite da li kondenzovana voda moze da se odvede
na prigodan nacin.

lzolacija zida. Kada temperatura zida prelazi 30°C a relativha
vlaznost 80%, ili kada se sveZ vazduh dovodi do zida, potrebna je
dodatna izolacija (debljine najmanje 10 mm, polietilenska pena).

Cvrstoéa zida. Proverite da li je zid ili pod dovoljno évrst da izdrzi
tezinu uredaja. Ako postoji rizik, ojacajte zid ili pod pre instaliranja
uredaja.

= Rastojanje. Instalirajte jedinicu najmanje 1,8 m od poda, i imajte u

vidu sledece zahteve za rastojanje od zidova i plafona:

( I A
250 =50
(mm)
5 Montaza

5.1 Otvaranje unutrasnje jedinice
511 Da biste uklonili prednju plo¢u
1 Drzite prednju plocu za jezicke koje se nalaze sa obe strane, i

otvorite je.

3 Odvojite osovinu prednje ploce na drugoj strani na isti nacin.

5.1.2

1

a Osovina prednje ploce

Da biste ponovo postavili prednju plocu

Povezite prednju plo¢u. Poravnajte osovine sa zarezima i
gurnite ih sasvim unutra.

2 Polako zatvorite prednju plocu; pritisnite sa obe strane i na
sredini.
513 Da biste uklonili prednju reSetku

A OPREZ

Prilikom ugradnje, odrzavanja ili servisiranja sistema,
nosite odgovarajuéu opremu za licnu zastitu (zastitne
rukavice, zastitne naocare...).

514

Postavite prednju resetku i dobro uvucite 3 gornje kuke.

Uklonite prednju plo€u da biste uklonili filter za vazduh.

Uklonite 2 zavrtnja (klasa 20~35) ili 3 zavrtnja (klasa 50~71) sa
prednje resSetke.

Gurnite nadole 3 gornje kuke ozna¢ene simbolom sa 3 kruga.

AR

a Gornja kuka
b Simbol sa 3 kruga

Preporu¢ujemo da otvorite pokretni poklopac pre uklanjanja
prednje reSetke.

Postavite obe ruke ispod srediSta prednje reSetke, gurnite je
nagore a zatim prema sebi.

Da biste ponovo postavili prednju resetku

a  Jezitci za plocu 2 Ponovo postavite 2 zavrtnja (klasa 20~35) ili 3 zavrtnja (klasa
2 Uklonite prednju plo¢u tako Sto éete je gurati da klizi na levu ili 50~71) na prednju reSetku.
desnu stranu, i povudi je prema sebi. 3 Postavite filter za vazduh, a zatim montirajte prednju plocu.
Rezultat: Osovina prednje ploce na strani 1 bi¢e odvojena.
Uputstvo za instaliranje DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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5 Montaza
5.1.5 Da biste uklonili poklopac kutije za 5.1.6 Da biste otvorili servisni poklopac
elektricno ozicenje 1 Uklonite 1 zavrtanj sa servisnog poklopca.
1 Uklonite prednju resetku. 2 Izvucite servisni poklopac horizontalno od jedinice.

Uklonite 1 zavrtanj sa kutije za elektricno ozZicenje. a b
—

Otvorite poklopac kutije za elektricno ozicenje povlacec¢i deo
koji je isturen na vrhu poklopca.

4 Otkacite jezicak na dnu i uklonite poklopac kutije za elektricno
ozi¢enje.

a Zavrtanj servisnog poklopca
b  Servisni poklopac

5.2 Instaliranje unutrasnje jedinice

5.21 Da biste instalirali ploéu za montiranje

1 Privremeno instalirajte plo€u za montiranje.

Nivelisite plo¢u za montiranje.

Oznacite centar mesta za bu$enje na zidu pomocu trakastog
metra. Postavite kraj trakastog metra na simbol ">".

4 Dovrsite instaliranje tako Sto ¢ete uCvrstiti plocu za montiranje
na zid pomocu zavrtnjeva M4x25L (dostupni na terenu).

. INFORMACIJA
a Jezicak
b Istureni deo na vrhu poklopca Uklonjeni poklopac porta cevi moZe se drzati u dZepu

¢ Zavrtanj plo¢e za montiranje.

5 Da biste ponovo postavili poklopac, prvo zakacite donji jezi¢ak
na kutiju za elektricno ozi€enje, a zatim povucite poklopac u 2
gornja jezicka.

A
a C a
r"ﬂ ﬂ C
117 y 116.5
213
3 d d
N
0 o @ | [Ye]
< <
e e ()13
4 i I N
e —\y a ;h g K/— e
48 . 50 _. 48
| ; |
770 (mm)
FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B DAIKIN Uputst\/o za instaliranje
Sobni klima uredaj Daikin 9
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5 Montaza

295

Plo¢a za montiranje za klasu 20~35

Plo¢a za montiranje za klasu 50~71

Preporu¢ena mesta za fiksiranje plo¢e za montiranje
Dzep za poklopac porta cevi

Jezi€ci za postavljanje libele

Rupa u zidu @65 mm

Polozaj odvodnog creva

Polozaj trakastog metra na simbolu ">"

Kraj cevi za gas

Kraj cevi za te¢nost

SQ@ w000 T 0>

5.2.2 Da biste izbusili rupu u zidu

OPREZ

Kod zidova koji imaju metalni ram ili metalnu ivicu, Koristite
cev ugradenu u zid i zidnu oblogu na otvoru za napajanje,
da biste sprecili zagrevanije, strujni udar ili pozar.

@ OBAVESTENJE

Obavezno zacepite prostor oko cevi zaptivnim materijalom
(zalihe na terenu), kako biste sprecili curenje vode.

1 IzbuSite otvor za napajanje veli¢ine 65 mm u zidu sa nagibom
nadole prema napolje.

2 Ubacite ugradenu zidnu cev u otvor.

Ubacite zidnu oblogu u zidnu cev.

S

ab

b a (mm)
a Cev ugradena u zid
b Git
¢ Obloga za rupu u zidu

4 Po zavrSetku ozi¢enja, cevi za rashladno sredstvo i odvodnih
cevi, NE zaboravite da zaCepite meduprostor gitom.

5.2.3 Da biste uklonili poklopac porta cevi

Da biste povezali cevi na desnoj strani, dole desno, na levoj strani ili
dole levo, poklopac porta cevi MORA biti uklonjen.

1 Isecite oblogu porta cevi sa unutradnje strane prednje reSetke
pomocu rucéne testerice.

2 Uklonite eventualne neravnine duz preseka pomocdu igli¢aste
turpije polukruznog popre¢nog preseka.

@ OBAVESTENJE

NEMOJTE koristiti kleSta za uklanjanje obloge porta cevi,
jer ¢e to oStetiti prednju reSetku.

5.2.4 Da biste omogucili odvod

Uverite se da kondenzovana voda moze pravilno da se odvodi. To
ukljuCuje:

= Opste smernice

= Povezivanje odvodnih cevi na unutrasnju jedinicu

= Proveru da li voda negde curi

Opste smernice
= Duzina cevi. Neka odvodna cev bude $to je moguce kraca.

= Velic¢ina cevi. Ako je potrebno produziti odvodno crevo ili
ugradenu odvodnu cev, Koristite odgovaraju¢e delove koji
odgovaraju prednjem delu creva.

Uputstvo za instaliranje

10
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5 Montaza

318

|L216

=

@ OBAVESTENJE

= Postavite odvodno crevo sa nagibom nadole.
= NIJE dozvoljeno praviti krivine.
= NEMOJTE stavljati kraj creva u vodu.

= Produzetak odvodnog creva. Da biste produzili odvodno crevo,
koristite crevo dostupno na terenu, unutrasnjeg pre¢nika @16 mm.
NE zaboravite da koristite toplotno izolovanu cev na unutrasnjem
delu produznog creva.

a Odvodno crevo dostavljeno sa unutra$njom jedinicom
b  Toplotno izolovana cev (dostupna na terenu)
¢ Produzetak odvodnog creva

= Kruta polivinil hloridna cev. Kada povezujete krutu polivinil
hloridnu cev (nominalni @13 mm) direktno za odvodno crevo, kao
kod ugradnih cevi, koristite odvodni utika¢ (nominalni @13 mm)
dostupan na terenu.

j:%r )

- O -

a Odvodno crevo dostavljeno sa unutra$njom jedinicom
b  Odvodni utika¢ sa nominalnim @13 mm (dostupan na
terenu)
¢ Kruta polivinil hloridna cev (dostupna na terenu)
» Kondenzacija. Preduzmite mere za spre€avanje kondenzacije.
Izolujte kompletan odvodni cevovod u zgradi.

1 Ubacite odvodno crevo u odvodnu cev kao Sto je prikazano na
sledecoj slici, tako da se NE izvlaci iz odvodne cevi.

I

=50

-|.| mm

Da biste povezali cevi na desnoj strani, desno
pozadi ili desno dole

INFORMACIJA

Fabricki je definisano da cevi budu sa desne strane. Da bi
cevi bile sa leve strane, uklonite cevi sa desne strane i
montirajte ih na levu stranu.

1 UcCvrstite odvodno crevo pomocu lepljive vinil trake za dno cevi
za rashladno sredstvo.

2 Umotajte zajedno odvodno crevo i cevi za rashladno sredstvo
pomocu izolir trake.

Cc

Cevi sa desne strane

Cevi sa desne strane dole

Cevi sa desne strane pozadi

Uklonite oblogu porta cevi na ovom mestu za cevi sa
desne strane

Uklonite oblogu porta cevi na ovom mestu za cevi sa
donje desne strane

o O D>

(=3

Da biste povezali cevi na levoj strani, levo pozadi
ili levo dole

INFORMACIJA

Fabricki je definisano da cevi budu sa desne strane. Da bi
cevi bile sa leve strane, uklonite cevi sa desne strane i
montirajte ih na levu stranu.

1 Uklonite zavrtanj za ucvrSéivanje izolacije sa desne strane, i
uklonite odvodno crevo.

2 Uklonite odvodni prikljuéak sa leve strane i povezite ga na
desnu stranu.

@ OBAVESTENJE

NEMOJTE nanositi ulje za podmazivanje (rashladno ulje)
na odvodni prikljuéak kada ga ubacujete. Odvodni
priklju¢ak moze da se oSteti i da izazove curenje iz
prikljucka.

3 Ubacite odvodno crevo na levu stranu, i ne zaboravite da ga
zategnete pomocu zavrtnja za fiksiranje; inae moze da procuri
voda.

a Zavrtanj za fiksiranje izolacije
b Odvodno crevo

4 Povezite odvodno crevo sa cevima za rashladno sredstvo sa
donje strane pomocu lepljive vinil trake.

Cevi sa leve strane

Cevi sa leve strane pozadi

Cevi sa leve strane dole

Uklonite oblogu porta cevi na ovom mestu za cevi sa leve
strane

Uklonite oblogu porta cevi na ovom mestu za cevi sa
donje leve strane

o OW>

=3

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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5 Montaza

Da biste proverili da li voda curi

1 Uklonite filtere za vazduh.

UPOZORENJE

NEMOJTE povezivati elektricno napajanje na unutrasnju
jedinicu. To moze dovesti do strujnog udara ili pozara.

2 Postepeno sipajte oko 1 | vode u kadicu za kondenzat, i

proverite da li negde curi voda.

UPOZORENJE

= NEMOJTE ugradivati lokalno nabavljene elektricne
delove u proizvod.

= NEMOJTE izvoditi elektricno napajanje za odvodnu
pumpu, itd. sa terminalnog bloka. To moze dovesti do
strujnog udara ili pozara.

UPOZORENJE

Drzite konekcione zice dalje od bakarnih cevi bez toplotne
izolacije, je su takve cevi vrele.

5.3 Povezivanje cevovoda za

rashladno sredstvo 5.41  Da biste povezali elektri¢no ozi¢enje na

OPASNOST: RIZIK OD PALJENJA

unutrasnju jedinicu

Elektri¢ni radovi treba da se izvode prema priru¢niku za instalaciju i

drzavnim propisima za elektri¢ne instalacije ili kodeksima prakse.

5.3.1 Da biste povezali cevovod za rashladno
sredstvo sa unutrasnjom jedinicom

= Duzina cevi. Neka cev za rashladno sredstvo bude Sto je moguce
kraca.

= Konusne veze. PoveZite cev za rashladno sredstvo sa jedinicom
pomocu konusnih veza.

= lzolacija. Izolujte cev za rashladno sredstvo, konekcioni kabl i
odvodno crevo na unutras$njoj jedinici na sledeci nacin:

1

Postavite unutrasnju jedinicu na kuke plo¢e za montiranje.
Koristite oznake "A" kao smernice.

a Plo¢a za montiranje (pribor)
b  Konekcioni kabl
¢ Vodica za Zicu

2 Otvorite prednju plo€u, a zatim servisni poklopac. Pogledajte
"5.1 Otvaranje unutrasnje jedinice" [» 8].

a Cevzagas 3 Provucite konekcioni kabl od spoljasnje jedinice kroz otvor za
b Izolacija cevi za gas napajanje u zidu, kroz zadnji deo unutradnje jedinice i kroz
¢ Konekcioni kabl i
d Cev za te€nost prednju stranu.
e lzolacija cevi za teCnost Napomena: U slu€aju da je konekcioni kabl prethodno ogoljen,
f Zavrsna traka pokrijte krajeve izolir trakom.
g Odvodno crevo

4 Savijte kraj kabla navise.

@ OBAVESTENJE

Proverite da li je ceo cevovod za rashladno sredstvo OBAVESTENJE

izolovana. Neizolovani deo cevi moze da dovede do
kondenzacije.

o
'

Povezivanje elektri¢ne instalacije

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

Osigurajte da elektri¢ni vod i prenosne Zzice budu
razdvojeni jedni od drugih. Prenosno oziCenje i
ozi¢enje napajanja mogu da se ukrste, ali NE smeju da
idu paralelno.

= Da bi se izbegle elektricne smetnje, rastojanje izmedu
oba ozi¢enja treba UVEK da bude najmanje 50 mm.

UPOZORENJE

UVEK koristite viSezilni kabl za napajanje.

UPOZORENJE

A UPOZORENJE

Obezbedite odgovarajuce mere da spreCite da male
Zivotinje koriste uredaj kao skloniSte. Male Zivotinje koje
dodu u kontakt sa elektricnim delovima mogu da izazovu
kvarove, dim ili pozar.

Koristite svepolni automatski prekida¢ sa najmanje 3 mm
zazora izmedu kontaktnih tacaka, Sto obezbeduje potpuno
isklju¢ivanje pod prenaponom kategorije |II.

UPOZORENJE

Ako je napojni kabl oste¢en, on MORA da bude zamenjen
od strane proizvodaca, njegovog zastupnika ili sli€no
kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

B B PP

lalelleJle]

1 2®3 @
REE
&)

A\

a Terminalni blok
b Blok elektricne komponente
c Zi¢ana klema

Uputstvo za instaliranje DAIKIN
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6 Pustanje u rad

5 Ogolite krajeve zice do oko 15 mm.

Uskladite boje zica sa brojevima terminala na terminalnim
blokovima unutrasnje jedinice, i C&vrsto pritegnite Zice u
odgovarajuce terminale.

Povezite Zicu za uzemljenje na odgovarajuci terminal.
Cuvrsto fiksirajte Zice pomoéu terminalnih zavrtnjeva.

Povucite Zice da biste se uverili da su bezbedno ucévrséene, a
zatim obuhvatite Zice drzacem Zica.

10 UobliCite Zice tako da servisni poklopac bezbedno prianja, a
zatim zatvorite servisni poklopac.

ol |

5.5 Dovrsavanje instalacije unutrasnje
jedinice

5.5.1 Da biste izolovali odvodnu cev, cev za
rashladno sredstvo i konekcioni kabl

1 Nakon $to su odvodna cev, cev za rashladno sredstvo i
konekcioni kabl dovrSeni. Umotajte zajedno cevi za rashladno
sredstvo, konekcioni kabl i odvodno crevo pomocu izolir trake.
Preklopite barem polovinu Sirine trake prilikom svakog
namotaja.

a/T/ L .
S0

e L
(X
&
Odvodno crevo

Konekcioni kabl

Plo¢a za montiranje (pribor)

Cev za rashladno sredstvo

Zavrtanj za u¢vrséivanje unutrasnje jedinice M4x12L
(pribor)

Donji ram

®Q0T O

-

5.5.2 Da biste provukli cevi kroz rupu u zidu

1 Oblikujte cevi za rashladno sredstvo duz putanje cevi oznacene
na plo¢i za montiranje.

Odvodno crevo

Zacepite ovu rupu gitom ili materijalom za dihtovanje
Lepljiva vinil traka

I1zolir traka

Plo¢a za montiranje (pribor)

®OQ0T o

@ OBAVESTENJE

» NEMOJTE savijati cevi za rashladno sredstvo.

= NEMOJTE gurati cevi za rashladno sredstvo na doniji
ram ili prednju reSetku.

D)

|

(——1

2 Provucite odvodno crevo i cevi za rashladno sredstvo kroz rupu
u zidu.

5.5.3 Da biste ucvrstili jedinicu za plo¢u za
montiranje

1 Postavite unutrasnju jedinicu na kuke plo¢e za montiranje.
Koristite oznake "A" kao smernice.

2 Pritisnite donji ram jedinice obema rukama da biste ga namestili
na donje kuke plo¢e za montiranje. Vodite raCuna da Zice
NIGDE ne budu pritisnute.

Napomena: Vodite racuna da konekcioni kabl NE bude pritisnut u
unutrasnjoj jedinici.
3 Pritisnite donju ivicu unutrasnje jedinice obema rukama dok se
¢vrsto ne zakaci za kuke plo¢e za montiranje.

4 Ucvrstite unutrasnju jedinicu za plo€u za montiranje pomocu 2
zavrtnja za fiksiranje unutrasnje jedinice M4x12L (pribor).

6 Pustanje u rad

@ OBAVESTENJE

NIKAD ne pustajte da jedinica radi bez termistora ifili
senzora/prekidaca za pritisak. BEZ TOGA, moze da dode
do pregorevanja kompresora.

6.1 Spisak za proveru pre pustanja u
rad

Nakon instalacije uredaja, prvo proverite stavke navedene u
nastavku. Kada se obave sve dole navedene provere, jedinica mora
da se zatvori. Pokrenite jedinicu posle zatvaranja.
O] Procitali ste kompletno uputstvo za instalaciju, kao $to je
opisano u referentnom vodicu za instalatera.

Unutrasnje jedinice su pravilno montirane.

L]
(] Spoljasnja jedinica je pravilno montirana.
Ulaz/izlaz vazduha

L]

Proverite da ulaz i izlaz vazduha NE ometaju listovi
papira, kartona, ili bilo kog drugog materijala.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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7 Odlaganje

(] NEMA faza koje nedostaju ni reversnih faza.

] Cevi za rashladno sredstvo (gas i teCnost) su toplotno
izolovane.

n Odvod
Proverite da li se odvodenje odvija glatko.

Moguce posledice: Kondenzovana voda moze da kaplje.

Sistem je pravilno uzemljen i priklju¢ci za uzemljenje su
pritegnuti.

Osiguraci ili drugi lokalni zastitni uredaji su instalirani
prema ovom dokumentu, i NISU premos¢eni.

Napon elektricnog napajanja odgovara naponu na
identifikacionoj etiketi ove jedinice.

Zice prema specifikaciji su kori$¢ene za konekcioni kabl.

Unutrasnja jedinica prima signale od korisni¢kog
interfejsa.

NEMA labavih veza ili oStec¢enih elektricnih komponenata
u kutiji za prekidace.

Otpornost izolacije kompresora je u redu.

NEMA ostec¢enih komponenata ili pritisnutih cevi u
unutrasnjosti unutrasnje i spoljasnje jedinice.

NEMA curenja rashladnog sredstva.

Instalirana je ta¢na veli¢ina cevi, i cevi su pravilno
izolovane.

Zaustavni ventili (za gas i tecnost) na spoljasnjoj jedinici

O oo oo ojgjgjgpg)g

potpuno su otvoreni.

6.2 Da biste pustili uredaj u probni rad
Preduslov: Elektricno napajanje MORA biti u opsegu navedenom
specifikacijom.

Preduslov: Probni ciklus moZe biti obavljen u rezimu hladenja ili
grejanja.

Preduslov: Probni ciklus mora biti obavljen u skladu sa priru¢nikom
za rad unutrasnje jedinice, kako bi se obezbedilo da sve funkcije i
delovi pravilno rade.

1 U rezimu hladenja, izaberite najnizu temperaturu koja moze da
se programira. U rezimu grejanja, izaberite najviSu temperaturu
koja mozZe da se programira. Probni ciklus moze po potrebi biti
iskljucen.

2 Kada se probni ciklus zavrsi, podesite temperaturu na normalnu

vrednost. Kod rezima hladenja: 26~28°C, kod rezima grejanja:
20~24°C.

3 Sistem prestaje da radi 3 minuta nakon isklju€ivanja jedinice
(OFF).

6.2.1 Da biste obavili probni ciklus u zimskom
periodu

Kada koristite klima uredaj u rezimu hladenje zimi, postavite ga na
operaciju probnog ciklusa slede¢im metodom.

Za FTXP jedinice
[ ~ W TEMP
1 Istovremeno pritisnite | TEMP|, LLJ i .

A
2 Pritisnite |TEMP,

Izaberite 7.

3
4 Pritisnite.
5 Pritisnite L2 J da biste ukljuili sistem.

Rezultat: Operacija probnog ciklusa ¢e se automatski iskljuciti
nakon oko 30 minuta.

6 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite OFF ),

Za FTXF i ATXF uredaje

1 Pritisnite da biste ukljugili sistem.

( ~ ] TEMP
2 |Istovremeno pritisnite centar [TEMP|, M i .
3 Pritisnite dva puta.

Rezultat: |~ ¢e se pojaviti na ekranu. lzabrana je operacija
probnog ciklusa. Operacija probnog ciklusa ¢e se automatski
iskljuciti nakon oko 30 minuta.

4 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite .
INFORMACIJA

Neke funkcije NE MOGU da se koriste u rezimu probnog
ciklusa.

Ako se tokom rada desi nestanak struje, sistem se automatski
restartuje odmah nakon $to se napajanje ponovo uspostavi.

7 Odlaganje

@ OBAVESTENJE

NE pokuSavajte sami da demontirate sistem: demontaza
sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova
MORA da bude izvedena u skladu sa primenljivim
zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u
specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne
upotrebe, reciklaze i obnavljanja.

8 Tehnicki podaci

= Deo najnovijih tehnickih podataka mozete naci na regionalnoj veb
strani Daikin (dostupna za javnost).

= Kompletne najnovije tehnicke podatke mozete naci na ekstranetu
Daikin Business Portal (potrebna je provera identiteta).

8.1 Dijagram ozic¢enja

Dijagram ozi¢enja je isporu¢en sa uredajem, i nalazi se u
spoljasnjoj jedinici (donja strana gornje ploce).

8.1.1 Legenda za objedinjeni dijagram ozi¢enja

Primenjene delove i brojeve potrazite na Semi ozi€enja na jedinici.
Delovi se obelezavaju arapskim brojevima po rastu¢em redosledu za
svaki deo, i predstavljeni su u donjem pregledu simbolom "*" u Sifri
dela.

Simbol |Znacenje Simbol Znacenje
 ___|Automatski D Zastita uzemljenja
prekidac
- Veza Zastita uzemljenja
(zavrtanj)
es-= =3[} Konektor ® Ispravijaé
L Uzemljenje - Konektor releja
-HCHCW--| OZidenje na @ Konektor kratkog
terenu spoja
—E— Osigura¢ - Terminal
Unutrasnja 11 Terminalna traka
INDOOR jedinica

Uputstvo za instaliranje
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8 Tehnicki podaci

Simbol |Znacenje Simbol Znacenje Simbol Znacenje
R Spoljasnja o e Klema za zice Q*M Termo prekida¢
GUTDOOR jedinica R* Otpornik
Simbol |Boja Simbol Boja R*T Termistor
BLK Crna ORG NarandZasta RC Prijemnik
BLU Plava PNK Ruzicasta S*C Granicni prekidac
BRN  |Smeda PRP, PPL Ljubicasta S'L Plivajuéi prekidac
GRN Zelena RED Crvena S*NPH Senzor pritiska (visokog)
GRY Siva WHT Bela S*NPL Senzor pritiska (niskog)
YLW Zuta S*PH, HPS* Prekidac pritiska (visokog)
S*PL Prekidac pritiska (niskog)
Simbol %naéenje ST Termostat
AP Stampana .pI(v).(":.a — S*RH Senzor vlaznosti
BS* rDaL:,?]rinper:;Zlﬁ/lsmjuc' (ON/OFF), S*W, SW* Radni prekidac
BZ. H*O Zujalica SA*, F1S QOdvodnik prenapona
cr Kondenzator SR*, WLU Prijemnik signala
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,  |Veza, konektor Sl Selektorski prekidac
HN*, HR*, MR* A, MR* B, S*, U, SHEET METAL Plocica za fiksiranje terminalne
V, W, X*A, K*R_* B trake
D*, V*D Dioda TR Transformator
DB* Diodni most TC, TRC Predajnik
DS* DIP prekidad V5, RV Varistor
E*H Grejag V*R Diodni most
FU*, F*U, (karakteristike Osigurag WRC BezZi¢ni daljinski upravlja¢
pogledajte na Stampanoj plo¢i u X* Terminal
vasoj jedinici) X*M Terminalna traka (terminalni
FG* Konektor (uzemljenje rama) blok)
H* Am Y*E Kalem elektronskog
H*P, LED*, V*L Indikatorska lampica, svetle¢a ekspanzionog ventila
dioda Y*R, Y*S Kalem reversnog solenoidnog
HAP Svetleca dioda (servisni monitor ventila
zelen) Z*C Feritno jezgro
HIGH VOLTAGE Visoki napon ZF, Z*F Filter za buku
IES Senzor Inteligentno oko
IPM* Inteligentni energetski modul
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magnetni relej
L UZivo
L* Kalem
L*R Reaktor
M* Koraéni motor
M*C Kompresorski motor
M*F Motor ventilatora
M*P Motor odvodne pumpe
M*S Motor za njihanje
MR*, MRCW?*, MRM*, MRN* Magnetni relej
N Neutralno
n=* N=* Broj prolaza kroz feritno jezgro
PAM Impulsna amplitudna modulacija
PCB* Stampana ploca
PM* Energetski modul
PS Prekidacki izvor napajanja
PTC* PTC termistor
Q* Bipolarni tranzistor sa izolovanim
gejtom (IGBT)
Q*DI Automatski prekida¢ za
uzemljenje
Q*L Zastita od preopterec¢enja
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