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1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

INFORMATION

Se till att anvandaren har den tryckta dokumentationen,
samt be honom/henne att férvara dem for framtida
referensbruk.

Malgrupp

Behdriga installatorer

INFORMATION

Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, 1att industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackman.

Dokumentuppsaéttning

Detta dokument &r en del av en dokumentuppsattning. Den
kompletta dokumentuppsattningen bestar av:

= Allménna forsiktighetsatgarder:
= Forsiktighetsatgéarder som du MASTE l&sa fore installation
= Format: Papper (i boxen fér inomhusenheten)
= Installationshandbok for inomhusenheten:
= Installationsanvisningar
= Format: Papper (i boxen fér inomhusenheten)
= Installatérens referenshandbok:
= Forberedelse av installationen, goda rad, referensdata, ...

= Format: Digitala filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

De senaste versionerna av den medféljande dokumentationen kan
finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din aterférsaljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
andra sprak ar 6versattningar.

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

2 Om ladan

21 Inomhusenhet

INFORMATION

Foljande bilder ar exempel och kanske INTE helt stammer
Overens med ditt system.

211 Sa har tar du bort tillbehoren fran
inomhusenheten
1 Ta uttillbehdren i férpackningens botten.

a b ¢
1% 1%

a Installationshandbok

b Bruksanvisning

¢ Allmanna forsiktighetsatgarder

d Luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfilter
(endast for FTXP)

Skruvar foér inomhusenheten (M4x12L). Se "5.5.3 Sa har
fixerar du enheten pa monteringsplaten” p 13].

Batteri AAA.LRO3 (alkaliska) for fjarrkontroll

Hallare for fjarrkontrollen

Fjarrkontroll

Monteringsplat

[

-_TQ

3 Om enheten

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

Koéldmediet i enheten ar brandfarligt.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
Daikin luftkonditioneringsanlaggning
3P512025-8R — 2019.12
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4 Forberedelse

4 Forberedelse
4.1 Forberedelse av

installationsplatsen

A VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antédndningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. éppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

411 Krav pa inomhusenhetens
installationsplats

INFORMATION

Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

= Luftfléde. Se till att inget blockerar luftflodet.
= Dréanering. Se till att kondensvattnet kan tommas ordentligt.

= Viéggisolering. Om forhallandena i vaggen Overstiger 30°C och
relativ luftfuktighet pa 80% eller om friskluften &r indragen genom
taket behdvs extra isolering (minst 10 mm tjockt PE-skum).

= Véaggens barighet. Kontrollera att vaggen eller golvet har
tillracklig barighet for att klara enhetens vikt. Vid tveksamhet bor
vaggen eller golvet forstarkas innan enheten installeras.

= Avstand. Installera enheten minst 1.8 meter fran golvet och ha
féljande krav i atanke for avstand fran vaggar och innertak:

o
5¢
Al

(mm)

5 Installation

5.1 Oppna inomhusenheten

511 Sa har tar du bort frontpanelen

1 Hall frontpanelen i panelflikarna pa bada sidor och 6ppna den.

a Panelflikar

2 Ta bort frontpanelen genom att skjuta den at vanster eller at
héger och dra den mot dig.

Resultat: Frontpanelaxeln pa 1 sida lossas.

3 Koppla sedan bort frontpanelaxeln pa andra sidan pa samma
satt.

a Frontpanelaxel

5.1.2 Sa har satter du tillbaka frontpanelen

1 Satt tillbaka frontpanelen. Justera axlarna med sparen tryck
sedan in dem helt.

2 Stang frontpanelen langsamt. Tryck pa bada sidorna och
mitten.

51.3 Sa har tar du bort frontgaliret

A FORSIKTIGT

Bar lamplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar,
sakerhetsglasdgon, etc.) under installationen, underhallet
eller reparationen av systemet.

1 Ta bort frontpanelen for att ta bort luftfiltret.

2 Ta bort 2 skruvar (klass 20~35) eller 3 skruvar (Klass 50~71)
fran frontgallret.

3 Tryck ned de 6vre 3 krokarna markta med en symbol med 3
cirklar.

e

e

a Ovre krok
b  Symbol med 3 cirklar

4 Vi rekommenderar att du Oppnar klaffen innan du tar bort
frontgallret.

5 Placera bada handerna under frontgallrets centrum och tryck
uppat och sedan mot dig.

514 Sa har satter du tillbaka frontgallret

1 Installera frontgallret och se till att de 3 6vre krokarna faster
ordentligt.

2 Satt tillbaka 2 skruvar (klass 20~35) eller 3 skruvar (Klass
50~71) pa frontgallret.

3 Installera luftfiltret och montera frontpanelen.

Installationshandbok
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5 Installation

5.1.5 Sa hér tar du bort kopplingsboxens lucka
1 Ta bort frontgallret.

Ta bort 1 skruv fran kopplingsboxen.

Oppna kopplingsboxens lucka genom att dra i den utstickande
delen av luckan.

4 Kroka loss fliken undertill och ta bort kopplingsboxens lucka.

a Flik
b Utstickande del pa lockets ovansida
¢ Skruv
5 Du satter tillbaka luckan genom att férst kroka i den nedre fliken
i elkomponentboxen och sedan skjuta in locket i de 6vre 2
flikarna.

A

5.1.6 Sa har oppnar du serviceluckan

1 Tabort 1 skruv fran frontluckan.

2 Dra ut serviceluckan vagratt fran enheten.
a b

—F

a Skruv for serviceluckan
b Servicelucka

5.2 Installera inomhusenheten

5.21 Sa har installerar du monteringsplaten

1 Installera monteringsplaten tillfalligt.
Se till att monteringsplaten ar i vag.

Markera centrum for borrhalen pa vaggen med ett mattband.
Placera ena anden av mattbandet vid symbolen ">".

4 Slutfér installationen genom att fasta monteringsplaten pa
vaggen med M4x25L-skuvar (anskaffas lokalt).

INFORMATION

Skyddet som du tagit bort fran halen for réren kan du
forvara i fickan i monteringsplaten.

117

116.5

285
a

44.5
/\\\
/

\\\
/
445

(mm)

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
Daikin luftkonditioneringsanlaggning
3P512025-8R — 2019.12
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5 Installation

295

Monteringsplat for klass 20~35

Monteringsplat for klass 50~71

Rekommenderade fastpunkter for monteringsplaten
Ficka for skyddet for rérdragningsporten

Flikar for placering av ett vattenpass

Hal genom vaggen @65 mm

Draneringsslang

Placera mattbandet vid symbolen ">"

Gasror

Vatskeror

SQ@ w000 T 0>

5.2.2 Borra ett hal i viaggen

A FORSIKTIGT

Om vaggen innehaller en metallram eller metallplattor
anvander du ett vagginbaddat rér och en skyddskapa for
halet for att forebygga varmeutveckling, elektriska stétar
och eldsvada.

@ NOTERING

Var noga med att tita glappen runt réren med
tatningsmaterial (anskaffas lokalt) for att forhindra
vattenlackage.

1 Borra ett genomféringshal med 65 mm diameter i vdggen sa att
det lutar nedat mot utsidan.

2 Forin ett vagginbaddat ror halet.
Satt en skyddskapa runt roret.
ab

b a (mm)

a Vagginbaddade ror
b Kitt
¢ Lock for vagghal
4 Na&r du ar fardig med kabeldragningen och réren for
kéldmedium och dranering ska du INTE glémma att tata
oppningen med ett tdtningsmaterial.

5.2.3 Sa har tar du bort skyddet for
réordragningsporten
For anslutning av ror pa hoger sida, baktill pa hoger sida, pa vanster

sida eller pa undersidan till vanster MASTE skyddet for
rordragningsporten tas bort.

1 Skar av locket for rérdragningsporten fran insidan pa frontgallret
med en bagsag.

@ NOTERING

Anvand INTE avbitartdng for att ta bort locket for
rordragningsporten eftersom detta skadar frontgallret.

5.2.4  Sa har gor du draneringen

Se till att kondensvattnet kan tdmmas ordentligt. Detta omfattar:
= Allmanna riktlinjer
= Anslutning av draneringsror till inomhusenheten

= Kontrollera for vattenlackor

Allméanna riktlinjer

= Rorléangd. Hall draneringsroéren sa korta som majligt.

Installationshandbok DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B
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5 Installation

= Rordimension. Om en dréaneringsslangen behdver forlangas eller
om inféllda draneringsrér behdvs ska du anvanda lampliga
komponenter som passar slangkopplingen.

w©o| 9

~—

Q ®

@ NOTERING

= Installera draneringsslangen sa att den sluttar nedat.
= INGA vattenlas ar tillatna.

= Placera INTE anden av slangen i vatten.

= Forlangningsslang for dranering. Du kan forlanga
draneringsslangen med en lokalt anskaffad slang med 16 mm
innerdiameter. Glém INTE att varmeisolera den del av
férlangningsslangen som ska vara inomhus.

a ©
‘ )
a Draneringsslang som medféljer inomhusenheten

b Varmeisolerande rér (anskaffas lokalt)
¢ Forlangningsslang for dranering

Cc

[

= Styvt vinylror. Vid anslutning av ett styvt vinylrér (nominellt
@13 mm) direkt till draneringsslangen som vid inbaddade ror ska
du anvanda en lokalt anskaffad draneringsfattning (nominellt
@13 mm).

a X b c
s R e

a Draneringsslang som medféljer inomhusenheten
b Draneringsfattning med nominellt @13 mm (anskaffas
lokalt)
¢ Styvt vinylrér (anskaffas lokalt)
= Kondens. Vidta atgarder mot kondens. Isolera hela
dréneringsrordragningen i byggnaden.

1 For in draneringsslangen i draneringsroret som visas i foljande
bild sa att den INTE kan dras ut ur draneringsroret.

I

>50

-|.| mm

Sa har ansluter du ror pa hoger sida, baktill pa
hoger sida eller pa undersidan till héger

2 Linda samman draneringsslangen och kéldmediumréren med
isoleringstejp.

Cc

Rérdragning pa héger sida

Rérdragning pa undersidan till hbger

Rérdragning baktill pa héger sida

Ta bort rorportskyddet har for rérdragning pa hoger sida
Ta bort rérportskyddet har for rérdragning pa hoger
undersida

oo OW>

Sa har ansluter du ror pa vanster sida, baktill pa
vanster sida eller pa undersidan till vianster

INFORMATION

Fabriksstandard ar rordragning pa hoger sida. For
rordragning pa vanster sida tar du bort rér fran héger sida
och installerar pa vanster sida.

1 Ta bort isoleringsfastskruven till héger och ta bort
draneringsslangen.

2 Ta bort draneringspluggen pa vanster sida och satt dit den till
hoger.

@ NOTERING

Anvand INTE smorjmedel (kylmaskinolja) vid inféring av
draneringspluggen. Detta kan skada draneringspluggen
och orsaka lackage.

3 Satt in draneringsslangen pa vanster sida och glém inte att
fasta den med fastskruven sa att inget Iackage uppstar.

a Isoleringsfastskruv
b Draneringsslang

4 Fast draneringsslangen pa undersidan av koldmediumréren
med vinyltejp.

A Rordragning pa vanster sida
INFORMATION B Roérdragning baktill pa vanster sida
Fabriksstandard &r rérdragning pa hoger sida. For c _FISOfSF?tG'?_'“Q ftéku';%ertsr']d__a’}}”| \_{a(r;ster‘  vinster sid
. . 0w . .. o . . a a bort rorportskydaet nar 1or roraragning pa vanster siaa
rordlfagnlng pa \Can§ter SId? tar du bort ror fran hoger sida b Ta bort rérportskyddet har for rérdragning pa vanster
och installerar pa vanster sida. undersida
1 Fast draneringsslangen under kéldmediumréren med vinyltejp.
FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B DAIKIN Installationshandbok
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5 Installation

Sa har soker du efter vattenlackor
1 Ta bort luftfiltret.

2 Fyll gradvis pa med cirka 1 liter vatten i draneringstraget och
kontrollera sa att inga vattenlackor finns.

5.3 Anslutning av kéldmedieréren

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

5.3.1 Hur du ansluter kéldmedieroren till
inomhusenheten
= Rorléngd. Hall kéldmediumroren sa korta som majligt.

= Kragkopplingar. Anslut koldmediumror till enheten med
kragkopplingar.

= Isolering. Isolera koldmediumrdr, anslutningskablar och
draneringsslangen pa inomhusenheten enligt nedan:

Gasroér

Isolering gasrér
Anslutningskabel
Vatskeror
Isolering véatskeror
Tejp

g Draneringsslang

-0 Q0T

NOTERING

Se till att isolera alla kéldmediumrér. Alla frilagda ror kan
orsaka kondens.

e

o
FN

Anslutning av elledningarna

FARA: RISK FOR ELCHOCK

VARNING

Anvand ALLTID
stromforsorjningsledningar.

flerkarniga kablar till

VARNING

Anvand en huvudbrytare med minst 3 mm mellan
kontaktpunkterna, vilken ger fullstandig bortkoppling enligt
villkoren i 6verspanningsklass III.

VARNING

Om strémsladden &r skadad MASTE den bytas ut av
tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade
personer for att undvika faror.

VARNING

Anslut INTE strémsladden till inomhusenheten. Detta kan
leda till elektriska stétar eller brand.

Bl B B PP

A VARNING

= Anvand INGA lokalt inforskaffade elkomponenter inuti
produkten.

= Forgrena ALDRIG strém for draneringspumpen eller
nagot annat fran kopplingsplinten. Detta kan leda till
elektriska stotar eller brand.

VARNING

Separera alltid anslutningsledningar fran kopparrér utan
varmeisolering eftersom dessa rér kan bli valdigt varma.

5.4.1 Sa har ansluter du elkablarna pa
inomhusenheten

Genomfor elektriska installationer i
installationshandboken  samt  nationella
vedertagna arbetssatt.

enlighet med
bestammelser och

1 Placera inomhusenheten pa monteringsplatens krokar. Anvand
"A"-markeringarna som guide.

a Monteringsplat (tillbehdr)
b  Anslutningskabel
¢ Kabelledare
2 Oppna frontpanelen och sedan serviceluckan. Se "5.1 Oppna
inomhusenheten” [» 8].

3 For anslutningskablarna fran utomhusenheten genom halet i
vaggen och sedan genom baksidan av inomhusenheten och till
framsidan.

Obs: Om anslutningskabeln redan ar skalad lindar du &ndarna med
isoleringstejp.

4 BOGj upp kabelanden.

NOTERING

Var noga med att halla isar ledningarna for
spanningsforsorjning och signaldverforing.
Signaléverforingskablar och strémférsérjningskablar far
korsas, men ALDRIG dras parallellt.

= For att undvika elektriska storningar ska avstandet
mellan de tva kablarna ALLTID vara minst 50 mm.

A VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur
sOker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rokutveckling eller
eldsvada.

a Kopplingsplint
b Elkomponentplint
¢ Kabelklamma

5 Skala kabeléandarna cirka 15 mm.

Installationshandbok
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6 Driftsattning

6 Koppla samman de fargade kablarna med motsvarande siffror
pa inomhusenhetens kopplingsplint och skruva fast kablarna
ordentligt.

Anslut jordledningen till motsvarande terminal.
Féast kablarna ordentligt med skruvarna pa kopplingsplinten.

Dra i kablarna for att kontrollera att de sitter ordentligt fast och
fast sedan kablarna med kabelklamman.

10 Forma kablarna sa att serviceluckan gar att stdnga ordentligt
och stang sedan luckan.

5.5 Avsluta installationen av
inomhusenheten

5.5.1 Sa héar isolerar du dréneringsror,
koéldmediumror och anslutningskabel

1 Nar du ar fardig med installation av draneringsror,
kéldmediumrér  och  anslutningskabel. Linda samman
kéldmediumrdér, anslutningskablar och draneringsslangen med
isoleringstejp. Overlappa minst halva tejpens bredd varje varv.

aTZ\_c

/
e

TN
Dréaneringsslang

N 2 O
Anslutningskabel

Monteringsplat (tillbehor)

Koéldmediumrér

Fastskruvar for inomhusenheten M4x12L (tillbehdr)
Bottenram

&0_

-0 Q0T

5.5.2 Sa har for du réren genom halet i vaggen

1 Anpassa kdéldmediumror  efter
monteringsplaten.

rormarkeringarna  pa

|

2 For draneringsslangen och kéldmediumroér genom vagghalet.
5.5.3 Sa har fixerar du enheten pa
monteringsplaten

1 Placera inomhusenheten pa monteringsplatens krokar. Anvand
"A"-markeringarna som guide.

2 Tryck pa inomhusenhetens bottenram med bada handerna for
att fasta den pa monteringsplatens krokar. Kontrollera att INGA
kablar klams nagonstans.

Obs: Kontrollera att anslutningskablarna INTE kldams av
inomhusenheten.

3 Tryck pa inomhusenhetens bottenpanel med bada handerna
tills den sitter ordentligt fast pa monteringsplatens krokar.

4 Fast inomhusenheten pa monteringsplaten med 2 fastskruvar
for inomhusenheten, M4x12L (tillbehor).

6 Driftsattning

@ NOTERING

Kor ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/-
brytare. Resultatet kan ANNARS skada kompressorn.

6.1 Checklista fore driftsattning

Efter installation av enheten ska féljande punkter forst kontrolleras.
Nar alla kontroller ar gjorda ska enheten stangas. Stromsatt enheten
nar den har stangts.

\ O] Las de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs
\ \ i Installatorens referensguide.
L .
m Inomhusenheterna &r korrekt monterad.
o T\ L]
a—y,
p—I | (] Utomhusenheten ar korrekt monterad.
52 oo
c c d e - -
] Luftintag/luftutslapp
a Dréaneringsslang . .. ..
b Tita detta hal med kitt eller annat titningsmaterial Kontrollera att enhetens luftintag och luftutslapp .INTE ar
c Vinyltejp blockerade av pappersark, papp eller andra material.
d Isoleringstejp )
e Monteringsplat (tilbehér) ] Det finns INGA saknade faser eller motfaser.
@ NOTERING [] Koldmedieréren (gas och vatska) ar varmeisolerade.
= BO6j INTE koldmediumror.
= Tryck INTE pa koéldmediumrér pa bottenramen eller ] Drdnering
frontgallret. Kontrollera att dréneringen flédar som den ska.
Trolig konsekvens: Kondensvatten kan droppa ned.
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7 Kassering

] Systemet har jordats korrekt och alla jordkontakter ar
ordentligt atdragna.

(] Sakringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar
ar installerade i enlighet med detta dokument och har
INTE forbikopplats.

(] Matningsspanningen stammer dverens med spanningen
pa enhetens markskylt.

O] De angivna ledningarna anvands for inkopplingskabeln.

O] Inomhusenheten far signaler fran fjarrkontrollen.

] Det finns INGA Il6sa anslutningar eller skadade
elektriska komponenter i kopplingsboxen.

(] Kompressorns isoleringsresistans ar OK.

(] Det finns INGA skadade komponenter eller klamda ror
inne i inomhus- och utomhusenheterna.

] Det finns INGA koldmedielackor.

(] Korrekta rorstorlekar har installerats och réren ar
ordentligt isolerade.

] Stoppventilerna (gas och vatska) pa utomhusenheten ar
helt 6ppna.

6.2 Utfora en testkorning

Nédvindigt: Stromférsériningen MASTE ha angivna specifikationer.

Nodvandigt:  Testkérning kan  koéras i
uppvarmningslage.

kylnings-  eller

Nodvandigt: Testerna bér genomféras enligt anvandarhandboken
for inomhusenheten for att kontrollera att alla funktioner och
komponenter fungerar som de ska.

1 | kylningslage valjer du lagsta programmerbara temperatur. |
uppvarmningsldge  valjer du hoégsta programmerbara
temperatur. Testkdrningen kan inaktiveras vid behov.

2 Nar testkdrningen &r slutfor staller du in temperaturen pa
normal niva. | kylningslage: 26~28°C, i uppvarmningslage:
20~24°C.

3 Systemet slutar kéras 3 minuter efter att enheten har stangts
AV.

6.2.1 Sa hér gor du en testkorning under
vintersasongen

Nar luftkonditioneringen kors i kylningslage pa vintern kan du starta
en testkdrning som foljer.

For FTXP-enheter
1 Tryck samtidigt pa m, @ och .
2 Tryck pa (TE@.
3 vaji
4 Tryck pa .
5 Tryck pa for att starta systemet.

3 Tryck tva ganger pa .

Resultat: 1~ visas i displayen. Testkdrning ar vald.
Testkdrningslaget stannar automatiskt efter cirka 30 minuter.

4 Stoppa driften genom att trycka pa .
INFORMATION

Vissa funktioner KAN INTE anvandas i testkdrningslaget.

Om ett stromavbrott intraffar under drift aterstartas systemet
automatiskt sa snart strommen aterkommer.

7 Kassering

@ NOTERING

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdéldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med géllande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.

8 Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

8.1 Kopplingsschema

Kabelschemat medféljer enheten och finns placerat pa insidan
av utomhusenheten (undersidan av topplaten).

8.1.1 Enhetsforklaring till kopplingschema

Information om anvanda komponenter och numrering finns i
enhetens kopplingsschema. Komponenter numreras med siffror i
stigande ordning fér varje komponent och representeras i Oversikten
nedan med "*" i komponentkoden.

Symbol |Funktion Symbol Funktion

_____|Strémbrytare Skyddsjord

Skyddsjord (skruv)

es-= e[} Kontaktdon Likriktare

Jord Relakontakt

D
-o Anslutning
®
—(——
o
o

+

T M- | Lokal Kortslutningskonta
kabeldragning kt

—|—3 | Sakring Terminal

_@_ Inomhusenhet Kopplingslist

Utomhusenhet o e Kabelklamma

. . ) ) Symbol |Farg Symbol Farg
Resultat: Testkorningslaget stannar automatiskt efter cirka
30 minuter. BLK Svart ORG Orange
; s | OFF BLU Bla PNK Rosa
6 Stoppa driften genom att trycka pa . -
BRN Brun PRP, PPL Lila
For FTXF- och ATXF-enheter GRN Gron RED Réd
1 Tryck pa for att starta systemet.
YLW Gul
( ~ ] TEMP
2 Tryck samtidigt pa mitten av | TEMP|, M och .
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8 Tekniska data

Symbol Funktion Symbol Funktion
A*P Tryckt kretskort SR*, WLU Signalmottagare
BS* Tryckknapp PA/AV, driftbrytare SS* Valjare
BZ, H*O Summer SHEET METAL Fixerad kopplingslistplat
c* Kondensator TR Transformator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL", Kontakt, kontaktdon TC, TRC Séndare
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U V*, RV Varistor
V, W, X*A, K*R_* :
= V*R Diodbrygga
D*, V*D Diod v on
- WRC Tradlos fiarrkontroll
DB* Diodbrygga ;
X* Terminal
Ds* DIP-switch - -
- X*M Kopplingslist (block)
E*H Varmare -
— — — Y*E Elektronisk
FU*, F*U, (for. egenskaper, se Sakring expansionsventilspole
kretskortet i din enhet) - : -
- Y*R, Y*S Reverseringssolenoidventil
FG* Kontakt (ramjord) o
z*C Ferritkarna
H* Kabelsele -
ZF, Z*F Bullerfilter
H*P, LED*, V*L Pilotlampa, lysdiod
HAP Lysdiod (servicemonitor gron)
HIGH VOLTAGE Hoégspanning
IES Intelligent eye-sensor
IPM* Intelligent kraftmodul
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Magnetrela
L Spénning
L* Spole
L*R Reaktor
M* Stegmotor
M*C Kompressormotor
M*F Flaktmotor
M*P Draneringspumpmotor
M*S Svangningsmotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrela
N Neutral
n=*, N=* Antal varv genom ferritkarna
PAM Pulsamplitudmodulering
PCB* Tryckt kretskort
PM* Kraftmodul
PS Huvudstrombrytare
PTC* PTC-termistor
Q* IGBT (Insulated Gate Bipolar
Transistor)
Q*DI Jordfelsbrytare
Q'L Overspanningsskydd
Q*M Termobrytare
R* Motstand
R*T Termistor
RC Mottagare
S*C Begransningsbrytare
S*L Flottorbrytare
S*NPH Trycksensor (hog)
S*NPL Trycksensor (lag)
S*PH, HPS* Tryckbrytare (hog)
S*PL Tryckbrytare (1ag)
S*T Termostat
S*RH Luftfuktighetssensor
S*W, SW* Driftbrytare
SA* F1S Overspanningsavledare
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