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1 Dokiimanlar hakkinda

1.1 Bu dokiiman hakkinda

BiLGI
Kullanicinin ilgili dokumanlarin ¢iktisini aldigindan emin
olun ve kullanicidan bu dokimanlari daha sonra

basvurmak uzere saklamasini isteyin.

Hedef okuyucu

Yetkili montorler

BILGI
Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve
ciftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan
veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
tarafindan kullaniimak lizere tasarlanmistir.

Dokiiman seti

Bu dokiman bir dokiiman setinin bir parcasidir. Tam set su
dokUmanlari igerir:

= Genel giivenlik 6nlemleri:
= Montajdan 6nce okumaniz GEREKEN guvenlik talimatlari
= Format: Basih (i¢ Unite kutusundan gikar)
« [g iinite montaj kilavuzu:
= Montaj talimatlari
= Format: Basih (i¢ Unite kutusundan gikar)
= Montoér basvuru kilavuzu:
= Montaj hazirhgu, iyi uygulamalar, referans verileri,...

= Format:  Dijital dosyalarin  bulundugu adres  htitp:/
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Uriinle verilen dokiimanlarin giincel siiriimlerine bélgesel Daikin web
sitesinden veya saticinizdan ulasabilirsiniz.

Orijinal dokiiman Ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal
dilinden ¢evrilmistir.

Teknik miihendislik verileri

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bdlgesel Daikin web
sitesinden (genel erisime acik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam kimesine Daikin Business Portal
Uzerinden ulasilabilir (kimlik denetimi gerekir).

ITHALATCI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.

Gllsuyu Mah. Fevzi Cakmak Cad. Burcak Sok. No. 20 34848
Maltepe ISTANBUL / TURKIYE

2 Kutu hakkinda

2.1 i¢ tinite

BILGI

Asagidaki sekiller sadece 6rnektir ve sistem yerlesiminize
tam olarak UYMAYABILIR.

211 i¢ liniteden aksesuarlari gikarmak igin

1 Paketin alt kisminda bulunan aksesuarlari gikarin.

a b c
1%

a Montaj kilavuzu

b Kullanim kilavuzu

¢ Genel givenlik énlemleri

d Titanyum apatit koku giderici ve glimus partikuil filtresi
(yalniz FTXP igin)

I¢ tinite tespit vidasi (M4x12L). Bkz. "5.5.3 Uniteyi montaj
plakasina sabitlemek igin" p 13].

Kullanici arabirimi igin kuru pil AAA.LRO3 (alkalin)
Kullanici arabirimi tutucu

Kullanici arabirimi

Montaj plakasi
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3 Unite hakkinda

3 Unite hakkinda

UYARI: YANICI MADDE
Bu Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutugkandir.

4 Hazirhk

41 Montaj sahasinin hazirlanmasi

A UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler,
calisan bir gazli gereg veya calisan bir elektrikli 1siticr)
bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

411 i¢ linite montaj sahasi gereksinimleri

BILGI

Ses basinci seviyesi 70 dBA de@erinden azdir.

= Hava akigl. Hava akisini hi¢ bir seyin engellemediginden emin
olun.

= Drenaj. Yogusma suyunun dogru sekilde bosaltilabildiginden emin
olun.

= Duvar yalitimi. Duvardaki kosullar 30°C ve %80 bagil nemi
astiginda veya duvara taze hava girdiginde, ek yahtim gereklidir
(minimum 10 mm kalnlik, polietilen k6puk).

* Duvar mukavemeti. Duvar veya zeminin unite agirhgini
destekleyecek kadar giicli olup olmadigini kontrol edin. Herhangi
bir risk varsa, Uniteyi monte etmeden 6nce duvar veya zemini
glclendirin.

« Aralik birakma. Uniteyi zeminden en az 1,8 m mesafede
yerlestirin, duvarlar ve tavandan olan mesafeler icin asagidaki
gereksinimleri g6z éniinde bulundurun:

o
5¢
Al

=50 =50

(mm)

5 Montaj

5.1 i¢ linitenin agilmasi

51.1  On paneli gikarmak igin

1 On paneli her iki taraftaki panel tirnaklarindan tutun ve agin.

a Panel tirnaklari

2 On paneli sola veya saga kaydirip kendinize dodru gekerek
cikarin.

Sonug: 1 taraftaki 6n panel mili ayrilir.

3 Diger taraftaki 6n panel milini de ayni sekilde ayirin.

a  On panel mili

51.2 On paneli geri takmak igin

1 On paneli tutturun. Milleri yuvalarla hizalayin ve igeri sonuna
kadar itin.

2 On paneli yavagca kapatin; her iki taraftan ve ortasindan
bastirin.

51.3 On 1zgarayi ¢ikarmak igin

A DIKKAT
Sistemle ilgili montaj, bakim veya servis calismalari
gerceklestirirken uygun kisisel koruyucu malzeme ve
ekipmanlari (koruyucu eldivenler, koruyucu gozlikler,...)

kullanin.

1 Hava filtresini sdkmek i¢in 6n paneli ¢ikartin.

2 On 1zgaradan 2 viday! (sinif 20~35) veya 3 viday! (sinif 50~71)
sokin.

3 3 daireli bir sembolle isaretlenmis 3 adet Ust kancayl asagi
dogru itin.

L

a Ustkanca
b 3 daireli sembol

4 On izgarayi cikarmadan énce kanadi agmanizi éneririz.

5 Her iki elinizi 6n 1zgaranin ortasina getirin, yukari dogru bastirip
kendinize dogru itin.

51.4 On 1zgaray! geri takmak igin

1 On i1zgarayl takin ve 3 adet (st kancayr sadlam sekilde
yerlerine oturtun.

2 2 vidayi (sinif 20~35) veya 3 vidayi (sinif 50~71) 6n i1zgaraya
geri takin.

Montaj kilavuzu
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5 Montaj

3 Hava filtresini ve ardindan 6n paneli takin.

5.1.5 Elektrik kablolari kutusu kapagini
¢ikarmak igin
1 On izgarayi gikartin.

Elektrik kablolari kutusundan 1 vidayi sokin.

3 Kapagin Ust kismindaki gikintili kismi gekerek elektrik kablolar
kutusu kapagini agin.
4 Alttaki tirnadi ¢oézin ve elektrik kablolari kutusu kapagini

cikarin.

a Tirnak
b Kapagin ust kismindaki ¢ikintili kisim
¢ Vida
5 Kapag geri takmak icin, 6nce alttaki tirnagi elektrik kablolari
kutusunun Uzerine oturtun ve kapagi Ustteki 2 tirnagin igine

5.1.6
1

2 Servis kapagini Uniteden yatay olarak cekip ¢ikarin.

Servis kapagini agmak igin

Servis kapagindan 1 vidayi sokun.

a

Servis kapag vidasi
b Servis kapagi

5.2 g linite montaiji
5.21 Montaj plakasini takmak igin
1 Montaj plakasini gegici olarak takin.

Montaj plakasini tesviye edin.

Delme noktalarinin merkezlerini
duvara isaretleyin. Serit metrenin ucunu
yerlestirin.

bir serit metre kullanarak
">"  sembolline

M4x25L vidalarla (sahada tedarik edilir) montaj
duvara sabitleyerek kurulumu bitirin.

BILGI
Cikarilan boru baglanti noktasi kapadi montaj plakasi
cebinde tutulabilir.

plakasini

kaydirin.
A
a b c a c a
J’H ﬂ C
17 D 116.5
213
2 d d
N
Lol i @ B 0
< <
= ( ) el e 4 \/ =
4 il | N
e —\y a | h g (/—'e
48 | ' 50 ' 48
| j ‘
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5 Montaj

295

Sinif 20~35 icin montaj plakasi

Sinif 50~71 igin montaj plakasi

Onerilen montaj plakasi tespit noktalari
Boru baglanti noktasi kapagi igin cep

Su terazisi yerlestirme tirnaklari
Duvardan gegen delik @65 mm

Drenaj hortumu konumu

Serit metre igin ">" sembollindeki konum
Gaz borusu ucu

Sivi borusu ucu

SQ@ w000 T 0>

5.2.2 Bir duvar deligi delmek igin

DIKKAT

Metal donatilar veya metal levhalar igeren duvarlar icin
olasi i1sinma, elekirik garpmasi veya yangin sorunlarini
ortadan kaldirmak icin duvara gémull boru ve duvardan
gecen delikler icin duvar kapag kullanin.

@ BiLDIRIM
Su sizintisini énlemek igin borularin etrafindaki bogsluklari

sizdirmazlik malzemesi (sahadan temin edilir) ile
tikadiginizdan emin olun.

1 Duvarda disari dogru egimli 65 mm'lik bir gecis delidi agin.

2 Delige gémuild bir duvar borusu yerlestirin.

3 Duvar borusuna bir duvar kapagi takin.
ab

0 N

b a (mm)
a GOmull duvar borusu
b Macun

¢ Duvar delidi kapagi

4 Kablo baglantilari, sogutucu borulari ve drenaj borularini
tamamladiktan  sonra, boslugu macunla  doldurmayi
UNUTMAYIN.

5.2.3 Boru baglanti noktasi kapagini gikarmak
icin

Borulari sada, sag alta, sola veya sol alta baglamak igin boru

baglanti noktasi kapadi CIKARILMALIDIR.

1 Boru portu kapagini bir kil testere kullanarak 6n 1zgara iginden
kesin.

2 Bir yarim dairesel gubuk ege kullanarak kesim c¢izgisi boyunca
capaklari temizleyin.

@ BILDIRIM
On 1zgaraya zarar verecegdinden boru portu kapagini
¢ikarmak icin yan keski KULLANMAYIN.

5.24 Drenaji saglamak igin

Yogusma suyunun dogru sekilde bosaltilabildiginden emin olun. Bu
sunlari kapsar:

= Genel esaslar
= Drenaj borularinin i¢ Uiniteye baglanmasi

= Su kagaklarini kontrol edilmesi

Genel esaslar
= Boru uzunlugu. Drenaj borusunu mimkun oldugunca kisa tutun.

= Boru ebadi. Tahliye hortumu uzatmasi veya gomuli tahliye
borusu gerekiyorsa, hortumun 6n ucuna uygun pargalar kullanin.

Montaj kilavuzu
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5 Montaj

318

|L216

=

@ BiLDIRIM

= Drenaj hortumunu asagi dogru egimle takin.
= Tutuculara izin VERILMEZ.
= Hortumun ucunu suya BATIRMAYIN.

= Drenaj hortumu uzatmasi. Drenaj hortumunu uzatmak igin,
sahadan temin edilen @16 mm hortum kullanin. Uzatma
hortumunun i¢ mekan kisminda 1si yalitim tiplu kullanmayi
UNUTMAYIN.

a o
Q
5 s O 1111

a g Unite ile birlikte verilen drenaj hortumu
b Isiyalitim tlipy (sahadan temin edilir)
¢ Uzatma drenaj hortumu

c

= Sert polivinil kloriir boru. Gomili boru hatti ¢alismasinda
oldugu gibi drenaj hortumuna dogrudan sert polivinil kloriir boru
(nominal @13 mm) baglarken, sahadan temin edilen bir drenaj
soketi (nominal @13 mm) kullanin.

j:%r )

- O -

a g Unite ile birlikte verilen drenaj hortumu
b Nominal @13 mm drenaj soketi (sahadan temin edilir)
¢ Sert polivinil klorlr boru (sahadan temin edilir)
= Yogusma. Yogusmaya karsi Onlemleri alin. Bina igindeki tim
drenaj borularini yahtin.

1 Drenaj hortumunu drenaj borusundan g¢ikmayacak sekilde
asagidaki resimde gosterildigi gibi drenaj borusuna takin.

I

=50

-|.| mm

Borulari sag yana, sag arkaya veya sag alta
baglamak i¢in

BILGI
Fabrika varsayilani sag yandan boru baglantisidir. Sol
yandan boru baglantisi igin borulari sagdan c¢ikarin ve sol

tarafa takin.

1 Drenaj hortumunu yapiskan vinil bant ile sogutucu akigkan
borularinin altina tutturun.

2 Drenaj hortumu ve sogutucu akiskan borularini yahtim bandi ile
birlikte sarin.

Cc

Sag yandan boru baglantisi

Sag alttan boru baglantisi

Sag arkadan boru baglantisi

Sag yandan boru baglantisi igin boru portu kapagini
buradan gikarin

Sag alttan boru baglantisi igin boru portu kapagini
buradan gikarin

o O D>

(=3

Borulari sol yana, sol arkaya veya sol alta
baglamak igin

BILGI
Fabrika varsayllani sag yandan boru baglantisidir. Sol
yandan boru baglantisi igin borulari sagdan cikarin ve sol

tarafa takin.

1 Sag taraftaki yalitim tespit vidasini sékin ve drenaj hortumunu
cikartin.

2 Sol taraftaki drenaj tapasini ¢ikartin ve bunu sag tarafa takin.
@ BiLDIRIM
Yerlestirirken drenaj tapasina yaglama yagdi (sogutucu

akiskan yagi) UYGULAMAYIN. Drenaj tapasi bozulabilir ve
tapadan drenaj kacagina neden olabilir.

3 Drenaj hortumunu sol tarafa takin ve tespit vidasiyla sikmayi
unutmayin; aksi takdirde su sizintisi meydana gelebilir.

a Yalitim tespit vidasi
b Drenaj hortumu

4 Drenaj hortumunu yapiskan vinil bant kullanarak sogutucu
akigkan borularinin alt tarafina tutturun.

Sol yandan boru baglantisi

Sol arkadan boru baglantisi

Sol alttan boru baglantisi

Sol yandan boru baglantisi igin boru portu kapagini
buradan c¢ikarin

Sol alttan boru baglantisi i¢in boru portu kapagini
buradan gikarin

o OW>

=3
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5 Montaj

Su kagaklarini kontrol etmek igin

1 Hava filtrelerini ¢ikarin.

2 Drenaj tavasina yavas yavas yaklasik 1 | su dokin ve su
kagaklarini kontrol edin.

5.3 Sogutucu akigkan borularinin
baglanmasi

TEHLIKE: YANMA RiSKi

5.3.1 Sogutucu akigkan borularini i¢ liniteye
baglamak igin

= Boru uzunlugu. Sogutucu borularini mimkin oldugunca kisa
tutun.

= Havsali baglantilar. Sogutucu borularinin Uniteye baglantisini
havsal baglantilar kullanarak yapin.

= Yahtim. i¢ Unitedeki sogutucu borularini, ara baglanti kablosunu
ve drenaj hortumunu asagidaki gibi yalitin:

Gaz borusu

Gaz borusu yalitimi
Ara baglanti kablosu
Sivi borusu

Sivi borusu yalitimi
Son iglem bandi
Drenaj hortumu

-~0® Q0T O

9
BiLDIRIM
Tum sogutucu borularini yalitmayi ihmal etmeyin. Agikta
kalan borular yogusmaya neden olabilir.

o
~

Elektrik kablolarinin baglanmasi

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RIiSKi

UYARI

Gii¢ besleme kablolari igin DAIMA gok gekirdekli kablo
tercih edin.

UYARI

Asiri gerilim kategorisi Il altinda tam ayirma saglayan,
temas noktasi bosluklari arasinda en az 3 mm olan tim
kutuplardan baglanti kesen tipte bir kesici kullanin.

UYARI

Besleme kablosu =zarar gorurse tehlikeye meydan
vermemek icin imalatgi, onun servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

> B PP

UYARI

Giig beslemesini i¢ (initeye BAGLAMAYIN. Aksi takdirde,
elektrik carpabilir veya yangin cikabilir.

UYARI

= Yerel olarak satin alinan elektrik pargalarini Grinin
icerisinde KULLANMAY IN.

= Drenaj pompasi vb. icin gu¢ beslemesini terminal
blogundan dallanma YAPMAYIN. Aksi takdirde, elektrik
garpabilir veya yangin gikabilir.

UYARI

Bu borular ¢ok sicak olacagindan ara baglanti kablolarini
1s1 yalitimsiz bakir borulardan uzak tutun.

5.4.1 i¢ linite lizerine elektrik kablolarini
baglamak igin
Elektrik baglantilari, montaj kilavuzu ile ulusal elektrik kablo

baglantisi dizenlemeleri ya da uygulama esaslarina gore yerine
getirilmelidir.

1 g Gniteyi montaj plakasi kancalarina yerlestirin. "A" isaretlerini
kilavuz olarak kullanin.

a Montaj plakasi (aksesuar)
b Ara baglanti kablosu
¢ Kablo kilavuzu
2 On paneli ve ardindan servis kapagini agin. Bkz. "5.1 ig
Unitenin agiimasi" [» 8].

3 Dig Uniteden gelen ara baglanti kablosunu duvardaki delikten,
i¢ Unitenin arkasindan ve On taraftan gegirin.

Not: Ara baglanti kablosunun 6nceden soyulmus olmasi
durumunda uglari yalitim bandiyla kapatin.

4 Kablonun ucunu bukun.

BiLDIRIM
= Gug hatti ve iletim hattini mutlaka birbirlerinden ayri

tutun. lletim kablolari ve giic besleme kablolar
kesisebilir, ancak paralel GIDEMEZ.

= Olabilecek elektrik girisimlerini 6nlemek igin her iki
kablolama arasindaki mesafenin DAIMA en az 50 mm
olmasi gerekir.

A UYARI

Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullanilmasini énlemek igin gerekli 6nlemleri alin. Kicuk
hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol agabilir.

lalelleJle]

1 2®3 @
REE
&)

A\

a Terminal blogu
b  Elektrik bilesen blogu
¢ Kablo kelepgesi

Montaj kilavuzu
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6 Devreye Alma

5 Kablo uglarini yaklasik 15 mm soyun.

Kablo renklerinin i¢ Unite terminal bloklari Gizerindeki terminal
rakamlarina karsilik gelmesini saglayin ve vidalari ilgili
terminallere saglam sekilde vidalayin.

Topraklama kablosunu ilgili terminale baglayin.
Telleri terminal vidalari ile sikica sabitleyin.

Saglam sekilde baglandigindan emin olmak icin kablolari ¢ekin
ve ardindan kablolari kablo tutucuyla sabitleyin.

10 Kablolari, servis kapadi saglam sekilde oturacak bicimde
yerlestirin ve ardindan servis kapagini kapatin.

ol |

5.5 i¢ linite montajinin tamamlanmasi

5.5.1 Drenaj borulari, sogutucu borulari ve ara
baglanti kablosunu yalitmak igin

1 Drenaj borulari, sogutucu borulari ve elektrik kablo baglantilari
bitirildikten sonra. Sogutucu akigkan borulari, ara baglanti
kablosu ve drenaj hortumunu yalitim bandiyla birlikte sarin. Her
turda bandin genisliginin en az yarisi kadar bindirme yapin.

a;l,/ ¢
Za\
e

T

<. EE

Drenaj hortumu

Ara baglanti kablosu

Montaj plakasi (aksesuar)

Sogutucu borulari

i¢ Uinite tespit vidasi M4x12L (aksesuar)
Alt gévde

-0 Q0T

5.5.2 Borulari duvar deliginden gegirmek igin

1 Sogutucu akiskan borularini montaj levhasi Uzerindeki boru
dogrultusu boyunca diizeltin.

|

2 Drenaj hortumunu ve sogutucu akiskan borularini duvar
deliginden gegirin.
5.5.3  Uniteyi montaj plakasina sabitlemek igin

1 g Uniteyi montaj plakasi kancalarina yerlestirin. "A" isaretlerini
kilavuz olarak kullanin.

(S
i

2 Unitenin alt gévdesini her iki elinizle montaj plakasi alt kancalari
Uzerine oturacak sekilde bastirin. Kablolarin hicbir yerde
EZILMEDIGINDEN emin olun.

Not: Ara baglanti kablosunun i liniteye sikismadigina dikkat edin.

3 ¢ Gnitenin alt kenarina, montaj plakasi kancalarini sikica
kavrayana kadar iki elinizle bastirin.

4 2 adet i¢ unite tespit vidasi M4x12L (aksesuar) kullanarak i¢
Uniteyi montaj plakasina sabitleyin.

6 Devreye Alma

@ BiLDIRIM
Uniteyi HER ZAMAN termistérler ve/veya basing
sensorleri/anahtarlari ile cahlstirin. YOKSA, kompresor

yanmasi ile sonuglanabilir.

6.1 isletmeye alma 6ncesi kontrol
listesi
Unitenin montajindan sonra, énce asagida listelenen égeleri kontrol

edin. Tum kontroller yerine getirildiginde, Unite muhafazalari
kapatiimalidir. Kapatildiktan sonra Uniteye enerji verin.

L \ / Montor basvuru kilavuzunda agiklandigi sekilde, tim
 —— ] o
m montaj talimatlarini okuyun.
— ] i¢ liniteler dogru sekilde monte edilmelidir.
(] Dis tinite dogru sekilde monte edilmelidir.
a Drenaj hortumu iriai
b Bu deligi macun veya tamir harci ile doldurun |:| }:lava girigilgikig!
¢ Yapiskan vinil bant Unitenin hava giris ve c¢ikisinin kagit, mukavva veya
d  Yalitim bandi bagka bir madde ile engellenmedigini kontrol edin.
e Montaj plakasi (aksesuar) -
S ] EKSIK faz veya ters faz olmamalidir.
@ BILDIRIM
= Sogutucu borularini BUKMEYIN. O] Sogutucu akiskan borulan (gaz ve sivi) termal olarak
= Sogutucu akigkan borularini alt gévdeye veya 6n yahtimahdir.
1zgaraya BASTIRMAYIN.
FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B DAIKIN Montaj kilavuzu
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7 Bertaraf

] Drenaj
Drenaj akisinin rahat oldugundan emin olun.

Olasi sonug: Yogusma suyu damlayabilir.

Sistem dogru sekilde topraklanmali ve topraklama
terminalleri sikilmahdir.

Sigortalar veya yerel olarak takilan koruma cihazlari bu
kilavuza uygun olmalidir ve baypas EDILMEMELIDIR.

Gii¢ besleme gerilimi Unitenin bilgi etiketinde yazili
gerilime uygun olmalidir.

Belirtilen kablolar ara baglanti kablosu olarak kullanilir.

FTXF ve ATXF uniteler igin

1 Sistemi agmak igin Uzerine basin.

( ~ ] TEMP
2 |[TEMP| LLJ ve ortasina ayni anda basin.
3 Uzerine iki kez basin.

Sonug: Ekranda 7 belirir. Test galistirma isletimi segilir. Test
calistirmasi igletimi yaklasik 30 dakika sonra otomatik olarak
durur.

4 sletimi durdurmak igin lizerine basin.

i¢ Ginite kullanici arabiriminin sinyallerini alir.

Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya
hasarli elektrik bileseni bulunmamalidir.

Kompresorin izolasyon direnci NORMAL olmalidir.

ic ve dis Unitelerin igerisinde KESINLIKLE hasarl bilesen
veya sikismis borular bulunmamalidir.

KESINLIKLE sogutucu akiskan kagagi bulunmamalidir.

Dogru boyutta borular désenmeli ve borular dogru sekilde
yahtilmahdir.

Dig Unitedeki durdurma vanalari (gaz ve sivi) tamamen
acik olmalidir.

O/ oo oojojggigigg

6.2 Bir test galigstirmasi
gerceklestirmek igin
On sart: Giig beslemesi belirtilen aralikta OLMALIDIR.

On sart: Test calistirmasi sogutma veya Isitma modunda
gergeklestirilebilir.

On sart: Test calistirmasi, tim fonksiyonlarin ve pargalarin diizgiin
calistigindan emin olmak igin i¢ Unitenin kullanim kilavuzuna uygun
olarak gergeklestirilmelidir.

1 Sogutma modunda, programlanabilir en dislk sicakligi segin.
Isitma modunda, programlanabilir en yiksek sicakligi segin.
Gerekirse test calismasi devre digi birakilabilir.

2 Deneme caligtirmasi tamamlandiginda, sicakligi normal bir
seviyeye ayarlayin. Sogutma modunda: 26~28°C, isitma
modunda: 20~24°C.

3 Unite KAPALI konuma getirildikten 3 dakika sonra sistem
calismayi durdurur.

6.2.1 Kis sezonunda test ¢alistirmasi yapmak
icin

Kisin klimayi Sogutma modunda calistirirken, asagidaki yontemi

kullanarak test calistirmasi isletimine ayarlayin.

FTXP uniteler igin
( ~ 1 TEMP
1 |ITEMP| LLJ ve Uzerine ayni anda basin.

A
TEMP| diigmesine basin.

3 77 secimini yapin.

4 dUgmesine basin.
5 Sistemi agmak igin 0oL Uizerine basin.

Sonug: Test calistirmasi isletimi yaklasik 30 dakika sonra
otomatik olarak durur.

N

OFF

6 Isletimi durdurmak igin Uzerine basin.

BILGI
Bazi fonksiyonlar test ¢alistirmasi igletim modunda
KULLANILAMAZ.

isletim sirasinda elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez
sistem otomatik olarak yeniden galigir.

7 Bertaraf

@ BiLDIRIM
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger
parcalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR.

8 Teknik veriler

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bdlgesel Daikin web
sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam kimesine Daikin Business Portal
Uzerinden ulasilabilir (kimlik denetimi gerekir).

8.1 Kablo semasi

Kablo semasi iiniteyle birlikte verilir, dig linitenin i¢ kisminda
(tGist plakanin alt tarafinda) bulunur.

8.1.1 Birlesik kablo semasi a¢iklayici bilgiler

Uygulanan pargalar ve numaralandirma igin Unitenin Uzerindeki
kablo baglanti semasina bakin. Parca numaralandirma, her bir parca
icin artan dizende Arap rakamlari ile ve asagidaki genel bakista
parga kodunda "*" ile gosterilir.

Sembol |Anlami Sembol Anlami
/ __|Devre kesici @ Koruyucu
topraklama
- Baglant Koruyucu
topraklama
(vidasi)
o= 3 [ Konektor Dogrultucu

L Toprak Réle konektorii

Kisa devre
konektoru

Terminal

®
—(——
-ICWW-:|Saha kablolari @
o
11

—E— Sigorta
A

ic Ginite Terminal seridi

,_ﬁ Dis Unite o e

Kablo kelepgesi

Montaj kilavuzu
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8 Teknik veriler

Sembol |Renk Sembol Renk Sembol Anlami
BLK Siyah ORG Turuncu S*L Samandirali anahtar
BLU Mavi PNK Pembe S*NPH Basing sensorl (yuksek)
BRN Kahverengi PRP, PPL Mor S*NPL Basing sensoru (algak)
GRN Yesil RED Kirmizi S*PH, HPS* Basing anahtari (yiksek)
GRY Gri WHT Beyaz S*PL Basing anahtari (algak)
YLW Sari S*T Termostat
Sembol Anlami S'RH Nem sensorl
AP Bask: devre Kart S*W, SwW* Isletim anahtari
BS* Basma buton ACMA/KAPAMA, SA™, F18 Darbe koruyucu
isletim anahtari SR*, WLU Sinyal alic
BZ, H*O ikaz sesi SS* Secim anahtari
C* Kapasitér SHEET METAL Terminal seridi sabitieme plakasi
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,  |Baglanti, konektdr TR Trafo
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, TC, TRC Verici
V. W, XA KR Vv, R*V Varistor
b*, V'D Diyot V*R Diyot kdpriisii
bB* Diyot koprisii WRC Uzaktan kumanda
DS* DIP anahtari X* Terminal
EH Isitict XM Terminal seridi (blok)
FU", F*U, (6zellikleri icin, Sigorta Y*E Elektronik genlesme vanasi
Unitenizin icindeki PCB'ye bakin.) bobini
FG* Konektdr (gvde topraklamas) Y*R, Y*S Tersleyici solenoid vana bobini
" Kablo demeti z:c Ferrit gekirdek
H*P, LED*, V*L Pilot lamba, 151k yayan diyot ZF, Z'F Guriltd filtresi
HAP Isik yayan diyot (servis monitoru
yesil)
HIGH VOLTAGE Yiksek gerilim
IES Akilli gbz sensori
IPM* Akilli giigc modili
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Manyetik role
L Canli
L* Bobin
L*R Reaktor
M* Kademe motoru
M*C Kompresor motoru
M*F Fan motoru
M*P Drenaj pompasi motoru
M*S Yo6n degistirme motoru
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Manyetik role
N Notr
n=*, N=* Ferrit cekirdekten gegis sayisi
PAM darbe genlik modulasyonu
PCB* Baski devre karti
PM* Glig modula
PS Anahtarlamali gl¢ besleme
PTC* PTC termistor
Q* Gegit kapisi izole edilmis gift
kutuplu transistor (IGBT)
Q*DI Toprak kagagi devre kesicisi
Q*L Asiri ylk koruyucu
Q*M Termal anahtar
R* Direnc
R*T Termistor
RC Alici
S*C Sinir anahtari
FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B + ATXF50~71A2V1B DAIKIN Montaj kilavuzu
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