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1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument

INFORMATION

Sgrg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug.

Malgruppe

Autoriserede installatarer

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af
specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let
industri, pa garde eller til erhvervsmaessig eller privat brug
af ikke-faguddannede.

A ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation samt
anvendte materialer skal fglge anvisningerne i Daikin og
overholde relevant lovgivning, og dette arbejde skal
udferes af autoriserede personer. | Europa, hvor IEC
standarder anvendes, geelder EN/IEC 60335-2-40
standarden.

Dokumentationssaet

Dette dokument er en del af et dokumentationsseet. Hele sasttet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
= Sikkerhedsanvisninger, som du SKAL leese for installation
= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Installationsvejledning for indendersenhed:
= Installationsvejledning
= Format: Papir (i kassen til indendersenheden)
= Installatervejledning:
= Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata ...

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Nyere udgaver af den medfolgende dokumentation kan vaere
tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er oversaettelser.

Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfelgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt
tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).

2 Specifikke
sikkerhedsanvisninger for
installatoren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

Installation af enhed (se "5 Installation af enheden™ [» 9])

ADVARSEL

Installationen skal udferes af en monter, og de valgte
materialer samt installationsmaden skal leve op til kravene
i relevant lovgivning. | Europa anvendes standarden
EN378.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstraekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets storrelse skal veere som anfert i afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger”.

FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A
Daikin klimaanlaeg til rum
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3 Om kassen

A

FORSIGTIG

Ved vaegge med metalrammer eller metalplader skal man
anvende et rgr indlejret i veeggen og en veegafdaekning
ved gennemfegringshullet for at undgd mulig
varmedannelse, elektrisk stad eller brand.

Installation af rer (se "6 Rerinstallation™ [» 11])

FORSIGTIG

Rorsamlinger pa et opdelt system skal udfgres som
permanente samlinger indendgrs i rum med personer, med
undtagelse af samlinger, der direkte forbinder rarene med
indendgrsenhederne.

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

FORSIGTIG
= Brug brystmetrikken fastgjort pa enheden.

= For at undga gaslaekage skal du KUN pafare kgleolie
indvendigt pa kraven. Brug keleolie til R32.

= Samlingerne ma IKKE genbruges.

A

ADVARSEL

Hvis stremforsyningen har en manglende eller forkert
N-fase, kan udstyret blive gdelagt.

= Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE
jordes til et forsyningsrer, en afleder til stedstrem eller
en jordforbindelse  til  telefon.  Ufuldsteendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stad.

= Installer de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Fastger de elektriske ledninger med kabelbindere, sa
de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter eller rgr,
iszer i hgjtrykssiden.

= Brug IKKE ledninger med udtag, ledninger med
flertradede  ledninger,  forlaengerledninger  eller
forbindelse fra et stjernesystem. De kan forarsage
overophedning, elektrisk stad eller brand.

= Installer IKKE en faseferende kondensator, da denne
enhed er udstyret med inverter. En fasefgrende
kondensator vil reducere ydelsen og kan forarsage
ulykker.

FORSIGTIG
= Der ma IKKE bruges mineralsk olie pa opkravede dele.

= Montér ALDRIG en terreenhed pa denne R32 enhed
for at forleenge dens levetid. Terrematerialet kan
nedbryde og gdelaegge systemet.

A

ADVARSEL

Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en
kontaktadskillelse pa mindst 3 mm, med adskillelse af alle
ledere i ledningsfgringen ved overspsending i henhold til
relevant lovgivning.

FORSIGTIG
= Forkert udvidelse af rgr kan medfere kolegas-lakage.

= Genbrug IKKE rgrkraver. Brug nye rgrkraver for at
undga laekage af kglemiddelgas.

= Brug de brystmatrikker, der falger med enheden. Brug
af andre  brystmgtrikker kan  medfgre, at
kelemiddelgassen laekker.

A

ADVARSEL

Hvis stremforsyningskablet beskadiges, SKAL det

udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificerede personer for at undga ulykker.

A ADVARSEL
Tilslut IKKE stremforsyningsledningen til

indendgrsenheden. Dette kan medfare elektrisk stad eller
brand.

El-installation (se "7 Elektrisk installation™ [» 12])

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

A

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

A

ADVARSEL

= Brug IKKE uautoriserede elektriske dele sammen med
dette produkt.

= Lav IKKE forgrening pa strgmtilfgrslen til dreenpumpen
osv. fra klemraekken. Dette kan medfgre elektrisk stad
eller brand.

ADVARSEL

= Al ledningsfering SKAL foretages af en autoriseret
elektriker og veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa
brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer
SKAL veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

A

ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne vaek fra kobberrgr
uden varmeisolering, da disse rgr bliver meget varme.

3

3.1

Om kassen

Indendgrsenhed

INFORMATION

Falgende gengivelser er udelukkende eksempler, og de er
eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

= Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, nar den leveres.
Den ansvarlige hos transportfirmaet skal STRAKS have besked
om eventuelle skader.

= Anbring den emballerede enhed sa taet som muligt pa det
endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.

Installationsvejledning
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4 Om enheden

311 Fjernelse af tilbehor fra
indendgrsenheden

1 Fjern:
= tasken med tilbehgr i bunden af pakken,

= monteringspladen, findes bag pa indendgrsenheden.

a b ¢ d e

Installationsvejledning

Betjeningsvejledning

Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Titanium-apatit desodoriseringsfilter og salvpartikelfilter
(kun FTXP)

Fastgerelsesbolt (M4x12L) til indendgrsenhed. Se
"8.3 Montering af indendgrsenheden pa
monteringspladen” [ 14].

Terbatterier AAA.LRO3 (alkaline) til brugerinterface
Holder til brugerinterface

Brugerinterface

Monteringsplade

0T

o

-_—T0 -

4 Om enheden

ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE
Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

5 Installation af enheden

INFORMATION

Hvis du er i tvivl om, hvordan dele pa enheden skal abnes
eller lukkes (frontpanel, el-boks, frontgitter...), se da
beskrivelsen i enhedens installationsvejledning.

A ADVARSEL

Installationen skal udferes af en monter, og de valgte
materialer samt installationsmaden skal leve op til kravene
i relevant lovgivning. | Europa anvendes standarden
EN378.

5.1 Klargering af installationsstedet

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstraekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets storrelse skal veere som anfert i afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger”.

511 Krav til indendersenhedens
installationssted

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

= Luftstrem. Sgrg for, at luftstrammen ikke blokeres.
= Draen. Sarg for, at kondensvandet kan ledes korrekt ud.

= Vegisolering. Det er ngdvendigt med ekstra isolering
(minimumstykkelse pa 10 mm, polyethylenskum), hvis
omgivelsesbetingelserne i veeggen overskrider 30 C og en relativ
luftfugtighed pa 80%, eller hvis der ledes frisk luft ind i veeggen.

= Vaegstyrke. Undersgg, om loftet eller gulvet er staerkt nok til at
baere vaegten af enheden. Hvis det ikke er tilfeeldet, skal veeggen
eller gulvet forsteerkes, for enheden installeres.

= Afstand. Montér enheden mindst 1,8 m fra gulvet, og overhold
felgende krav vedrgrende afstand til vaegge og loft:

o
5]
Al

(mm)

5.2 Montering af indendersenheden

5.21 Montering af monteringspladen

1 Midlertidig installation af monteringspladen.
Ret monteringspladen til.

Markér midten af borepunkterne pa vaeggen ved hjeelp af et
maleband. Placér enden af malebandet ved symbolet ">".

4 Afslut installationen ved at fastgere monteringspladen pa
vaeggen med M4x25L skruer (medfalger ikke).

INFORMATION

Det fijernede daeksel over rgrabningen kan opbevares i
holderen pa monteringspladen.

FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A
Daikin klimaanlaeg til rum
3P512025-10U — 2021.07
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5 Installation af enheden

295

5.2.2

(mm)

Anbefalede holdepunkter for monteringspladen
Lomme til deeksel til rerabning

Flige til placering af et vaterpas

Hul veeggennemfering @65 mm

Position dreenslange

®OQo0T O

Boring af vaeghul

A

FORSIGTIG

Ved vaegge med metalrammer eller metalplader skal man
anvende et rgr indlejret i vaeggen og en veegafdaekning
ved gennemfgringshullet for at undgd mulig
varmedannelse, elektrisk stad eller brand.

BEMARK

Man skal teetne mellemrummene omkring rgrene med
teetningsmateriale  (medfelger ikke) for at undga
vandleekage.

1 Bor et gennemferingshul pa 65 mm i vaeggen saledes, at det
haelder nedad imod ydersiden.

Montér et vaegrer i hullet.

3 Montér en vaegafdeekning pa vaegreret.

ab

Sl

4 Efter endt

(mm)
a Rerindlejret i veeg
b Kit
¢ Vaeghulsdeeksel

fering af ledninger, kelergr og draenrer SKAL

mellemrummet teetnes med kit.

5.2.3

Afmontering af daeksel over rerabning

INFORMATION

Ved tilslutning af rer i hgjre side, i hgjre side forneden, i
venstre side eller i venstre side forneden SKAL desekslet
ved rgrabningen fiernes.

1 Skaer dakslet over rgrabningen af fra indvendig side af
frontgitteret med en sav.

f1  Malepunkt for midten af hul til rerfaring ">" (imod venstre)
f2 Malepunkt for midten af hul til rerfaring "™" (imod hejre)
g Ende gasrer
h  Ende vaeskerar
i Midten af enheden

BEMARK

Fjer IKKE deekslet over rgrabningen med en tang, da dette
ville beskadige frontgitteret.

5.3

5.31

Tilslutning af dranrer

Tilslutning af ror i hgjre side, i hgjre side
bag eller i hgjre side for neden

INFORMATION

Standard fra fabrik er rerfering i hgjre side. Hvis der
gnskes rgrfaring i venstre side, skal man fierne rgrene fra
hgjre side og montere dem i venstre side.

1 Forbind dreenslangen med selvklaebende vinyltape til bunden af
kolergrene.

2 Man skal

binde drenslange og kglerar sammen med

isolerende tape.

Installationsvejledning
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6 Rorinstallation

ab B
A Rorfgring i hgjre side
B Rerfering i hgjre side for neden
C Roarfering i hgjre side bag
a Fjern deekslet over rgrabningen her ved rgrfering i hajre
side
b Fjern deekslet over rgrabningen her ved rerfering i hgjre

side i bunden

5.3.2 Tilslutning af rer i venstre side, i venstre
side bag eller i venstre side for neden

INFORMATION

Standard fra fabrik er rerfgring i hegjre side. Hvis der
onskes rarfering i venstre side, skal man fjerne rgrene fra
hgjre side og montere dem i venstre side.

1 Fjern isoleringens fastgerelsesskrue i hgjre side, og fiern
dreenslangen.

2 Tag aftapningsproppen af i venstre side og seet den pa i hgjre
side.

BEMAERK

Pafar IKKE smgreolie (kgleolie) pa aftapningsproppen ved
montering. Anvendelse af smgreolie kan nedbryde
proppen og medfgre draenlaekage.

3 For dreenslangen ind i venstre side, og spand med skruen, da
der ellers kan opsta vandleekage.

a Fastgarelsesskrue til isolering
b Draenslange

4 Fastger dreenslangen til undersiden af kolergrene med
selvklaebende vinyltape.

A Rorfering i venstre side

B Rerfering i venstre side bag

C Rerfering i venstre side for neden

a Fjern deekslet over rgrabningen her ved rerfering i
venstre side

b Fjern daekslet over rgrabningen her ved rgrfering i

venstre side i bunden

5.3.3 Kontrol af vandlakage

1 Fjern luftfiltrene.

2 Heeld gradvist ca. 1 liter vand ind i aflebsbakken for at
kontrollere for vandleekage.

6 Rorinstallation

6.1 Forberedelse af kaleror

6.1.1 Krav til kelerar

A FORSIGTIG

Rersamlinger pa et opdelt system skal udfgres som
permanente samlinger indendgrs i rum med personer, med
undtagelse af samlinger, der direkte forbinder rgrene med
indendgrsenhederne.

BEMAERK

Rer og andre dele under tryk skal kunne anvendes til
kelemiddel. Anvend helvalset kobber deoxideret med
phosphorsyre til kglemidler.

= Fremmede materialer inde i rgrene (inklusive olie til brug ved
fremstilling), skal vaere <30 mg/10 m.

Diameter koleror

Brug samme  diameter  som pa
udendgrsenhederne:

forbindelserne pa

Ror udvendig diameter (mm)

Vaskerear Gasrer

76,4 @12,7

Kolergrsmateriale
= Rermateriale: Helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre.
= Kraveforbindelser: Brug kun udglgdet materiale.

* Heerdningsgrad for rer og vaegtykkelse:

Udvendig Hzerdningsgrad | Tykkelse (t)®
diameter (9)
6,4 mm (1/4") Udgledet (O) 20,8 mm 7]

12,7 mm (1/2")

N
&
\

@ Afhaengigt af geeldende lovgivning og enhedens maksimale
arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens typeskilt), kan det veere
ngdvendigt at anvende rgr med en sterre vaegtykkelse.

6.1.2 Isolering af kelerer

= Brug polyethylenskum som isoleringsmateriale:

= med en varmeoverfgrselshastighed pa mellem 0,041 og
0,052 W/mK (0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmemodstand pa mindst 120°C

= Isoleringstykkelse

FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A
Daikin klimaanlaeg til rum
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7 Elektrisk installation

Ror udvendig Isolering indvendig | Isoleringstykkelse
diameter (J,) diameter (9)) (t)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm

Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere
end 80%, skal tykkelsen pa isolationsmaterialet mindst vaere 20 mm
for at forhindre kondensdannelse pa isolationsmaterialets overflade.

6.2 Forbindelse af kolerar

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

6.2.1 Sadan forbindes kglergrene til
indendgrsenheden

ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE
Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

= Rorlangde. Hold draenrgret sa kort som muligt.
1 Forbind kglergrene med enheden med kraveforbindelser.

2 Isolér kglergrene, forbindelsesledningerne og draenslangen pa
indendgrsenheden pa fglgende made:

Gasrer
Gasrgrsisolering
Forbindelsesledning
Veeskerar
Vaeskergrsisolering
Montagetape
Dreenslange

-0 Q0T

g
BEMAERK

Serg for at isolere alle kglergr. Enhver fritiggende del af
rgrene kan medfgre kondensdannelse.

Elektrisk installation

7
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
A
A

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

ADVARSEL

Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en
kontaktadskillelse pa mindst 3 mm, med adskillelse af alle
ledere i ledningsfgringen ved overspaending i henhold til
relevant lovgivning.

A ADVARSEL

Tilslut IKKE stremforsyningsledningen til
indendgrsenheden. Dette kan medfere elektrisk stgd eller
brand.

A ADVARSEL

= Brug IKKE uautoriserede elektriske dele sammen med
dette produkt.

= Lav IKKE forgrening pa strgmtilfgrslen til dreenpumpen
osv. fra klemraekken. Dette kan medfgre elektrisk stad
eller brand.

A ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne veaek fra kobberrgr
uden varmeisolering, da disse rar bliver meget varme.

71 Specifikationer for
standardledningskomponenter

Komponent

4-leder kabel 1,5 mm?2~
2,5 mm? og anvendes til
220~240 V

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Kabel til indbyrdes forbindelse
(indendgrs«—udendgrs)

A ADVARSEL

Hvis stremforsyningskablet beskadiges, SKAL det
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificerede personer for at undga ulykker.

7.2 Tilslutning af el-ledninger til
indendgrsenheden
El-arbejde skal udfgres i henhold til installationsvejledningen samt

folge nationale bestemmelser eller normer vedrgrende elektriske
forbindelser.

1 Saet indendgrsenheden pa monteringspladens kroge. Ret den
til efter "A" maerkerne.

a Monteringsplade (tilbehar)
b Forbindelsesledning
¢ Ledningsfering
2 Abn frontpanelet, og tag derefter servicedeekslet af. Se
installationsvejledningen vedrgrende abning.

3 Fer forbindelsesledningerne fra udendersenheden gennem
veeggennemfgringshullet, gennem bagsiden af
indendgrsenheden og herefter gennem forsiden.

Bemaerk: Hvis enderne af forbindelsesledningerne afisoleres farst,
skal man deekke enderne med tape.

4 Bgj enderne af kablet op.

@ BEMAERK

= Sgrg for at holde strgmforsyningskablet og
transmissionsledningen fri af hinanden.
Stremforsyningskablet og transmissionsledningen ma
krydse hinanden, men de ma IKKE Igbe parallelt.

= For at undga elektrisk interferens SKAL afstanden
mellem disse ledninger altid vaere mindst 50 mm.

Installationsvejledning
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8 Faerdiggerelse af installation af indendersenheden

A ADVARSEL

Sgrg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for sma dyr. Sma
dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, reg eller brand.

a Klemreekke
b  Modul med elektriske komponenter
¢ Kabelklemme

Afisolér ledningsenderne ca. 15 mm.

Pas ledningsfarverne sammen med numrene pa klemmerne pa
indendgrsenhedens klemraekker, og spaend ledningerne godt
fast i de modsvarende klemmer.

7 Tilslut jordledningen til den modsvarende klemme.
Fastger ledningerne korrekt med klemskruerne.

9 Traek i ledningerne for at sikre dig, at de er spaendt korrekt, og
fastger herefter ledningerne med ledningsholdere.

10 For ledningerne saledes, at servicedzekslet kan lukkes korrekt,
og luk herefter deekslet.

7.3 Tilslutning af ekstraudstyr
(ledningsforbundet
brugerinterface, tradlgs adapter
oSsV.)

1 Fjern el-boksens daeksel.

2 Tilslut forbindelsesledningen til S21 forbindelsesstikket, og treek
ledningsnettet igennem, som vist pa billedet.

a Foring af S21 ledningsnet til traddlgs adapter
b Fering af S21 ledningsnet til andre formal
¢ S21 forbindelsesstik

3 Seet daekslet pa el-boksen, og treek ledningsnettet omkring den,
som vist pa billedet ovenfor.

8 Faerdiggorelse af installation
af indendgrsenheden

8.1 Isolering af draenrer, kelergr og
forbindelsesledning

1 Efter endt foring af draenrgr, kelergr og elektriske ledninger.
Man skal binde keglergr, forbindelsesledninger og dreenslange
sammen med isolerende tape. Overlap med mindst halvdelen
af tapens bredde ved hver omvikling.

a b

R |
JE | O
Dreenslange

Forbindelsesledning

Monteringsplade (tilbehar)

Kolerar

Fastgerelsesbolt M4x12L til indendgrsenhed (tilbehar)
Bundramme

-0 Q0T O

8.2 Foring af rer gennem vaghuller

1 For kolergret langs
monteringspladen.

markeringen  for regrfering pa

7LD
(D

'\'.’"T:'

Dreenslange

Man skal teetne dette hul med kit eller taetningsmateriale
Selvklaebende vinyltape

Isolerende tape

Monteringsplade (tilbeher)

®©Q0TOQ

@ BEMAERK

= Kolergrene ma IKKE bgjes.

= Tryk IKKE kelergrene imod bundrammen eller
frontgitteret.

2 Fordraenslangen og kalergrene gennem hullet i vaeggen.

FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A
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9 Ibrugtagning

8.3 Montering af indendgrsenheden pa
monteringspladen

1 Saet indendgrsenheden pa monteringspladens kroge. Ret den
til efter "A" maerkerne.

2 Pres mod enhedens bundramme med begge heaender for at
sxette den pa krogene forneden pa& monteringspladen.
Kontrollér, at ledningerne IKKE kommer i klemme nogen steder.

Bemark: Pas pa, at forbindelsesledningen IKKE gar imod
indendgrsenheden.

3 Pres mod bundkanten pa indendgrsenheden med begge
haender for at seette den pa krogene pa monteringspladen.

4 Speend indendegrsenheden sammen med monteringspladen
med 2 monteringsbolte M4x12L (tilbeher) til indendgrsenheden.

9 Ibrugtagning

@ BEMAERK

Generel tjekliste for ibrugtagning. Ud over
ibrugtagningsvejledning i dette kapitel findes der en
generel tjekliste for ibrugtagning pa Daikin Business Portal
(kreever godkendelse).

Den generelle tjekliste for ibrugtagning. er et supplement til
vejledningen i dette kapitel og kan bruges som rettesnor og
rapporteringsskabelon under ibrugtagning og overdragelse
til brugeren.

@ BEMARK

Enheden skal ALTID kere med termomodstande og/eller
tryksensorer/kontakter. Hvis IKKE, kan kompressoren
braende sammen.

9.1 Kontrolliste far ibrugtagning

Efter installation af enheden skal nedenstdende punkter forst
kontrolleres. Nar alle kontroller er udfert, SKAL enheden lukkes.
Taend for enheden, efter at den er lukket.

D Du har laest alle instruktionerne i installatervejledningen.

Indendgrsenheden er monteret korrekt.

L]
D Udendgrsenheden er monteret korrekt.
Luftind-/udta

] g

Kontrollér, at enhedens luftind- og udtag IKKE er blokeret
af papir, karton eller andet materiale.

Der er IKKE manglende faser eller faseskift.

L]

Kolergrene (gas og veeske) er varmeisolerede.

L]

Draen

L]

Kontrollér, at det afledte vand flyder jeevnt.

Mulig konsekvens: Kondensvand kan dryppe.

D Systemet er korrekt jordet, og jordterminalerne er
speendt.

Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede
beskyttelsesindretninger er af den sterrelse og type, som
er angivet i installationsvejledningen, og at de IKKE
omgas.

L]

Forsyningsspandingen svarer til den spaending, der er
angivet pa enhedens identifikationsmaerkat.

De specificerede ledninger anvendes til
forbindelseskablet.
Indendgrsenheden modtager signalerne fra

brugerinterfacet.

Der er INGEN lgse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i elboksen.

Isolationsmodstanden pa kompressoren er ok.

Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
ror inde i indenders- og udendgrsenhederne.

Der er INGEN lakage af kelemiddel.

Den korrekte rorstgrrelse er installeret, og rerene er
isoleret korrekt.

HEN NN ANREEEREE NN

Stopventilerne (gas og veeske) pa udendgrsenheden er
helt abne.

L]

9.2 Sadan udferes en testkorsel

Forudsatning: Stremforsyningen SKAL veere inden for det
specificerede omrade.

Forudsaetning: Testkarslen kan udfares i kale- eller varmedrift.

Forudsaetning: Foretag testkarslen i henhold til indendgrsenhedens
betjeningsvejledning for at sikre dig, at alle funktioner og dele
fungerer korrekt.

1 Veelg den lavest programmerbare temperatur i kgledrift. Vaelg
den hgjest programmerbare temperatur i varmedrift.
Testkarslen kan afbrydes om ngdvendigt.

2 Efter endt testkorsel skal man indstille temperaturen til et
normalt niveau. | kgledrift: 26~28°C, i varmedrift: 20~24°C.

3 Systemet standser 3 minutter efter, at enheden er blevet
slukket.

9.2.1 Testkorsel om vinteren

Ved drift af klimaanlaegget i Keling om vinteren skal man indstille
testkarslen pa fglgende made.

Pa FTXP og ATXP enheder
( ~ ] TEMP
1 Tryk samtidig pa | TEMP|, M og .
A
2 Tryk palTewp|.

3 Vealg 1.
4 Tryk pa .
5 Trykpa CO0L J for at starte systemet.

Resultat: Testkarsel standser automatisk efter ca. 30 minutter.

6 Tryk pa for at standse driften.
Pa FTXF og ATXF enheder

1 Tryk pa for at starte systemet.

( ~ W TEMP
2 Tryk samtidig midt pa | TEMP|, M og .
3 Trykpa to gange.

Resultat: 1" vises pa displayet. Testkorsel er valgt. Testkarsel
standser automatisk efter ca. 30 minutter.

Installationsvejledning
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10 Bortskaffelse

4 Tryk pa for at standse driften.
INFORMATION

Visse funktioner kan IKKE anvendes i forbindelse med
testkarsel.

Hvis der sker stremsvigt under driften, starter systemet automatisk
igen, sa snart stramforsyningen er retableret.

10 Bortskaffelse

BEMARK

Prov ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, handtering af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL veere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.

11 Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt
tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).

11.1 Ledningsdiagram

Ledningsdiagrammet leveres med enheden, placeret pa

Symbol |Farve Symbol Farve
GRY Gra WHT Hvid
YLW Gul
Symbol Betydning
A*P Printkort
BS* Trykknap ON/ OFF, driftskontakt
Bz, H*O Summer
c* Kondensator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Forbindelse, stik

D*, V*D Diode

DB* Diodebro
Ds* DIP-omskifter
E*H Varmeenhed
FU*, F*U, (karakteristika, se Sikring

printkortet i enheden)

FG* Forbindelse (ramme stel)

H* Ledningsnet

H*P, LED*, V*L Kontrollampe, lysdiode

HAP Lysdiode (servicemonitor gran)
HIGH VOLTAGE Hgjspaending

IES Intelligent eye foler

IPM* Intelligent stramforsyningsmodul

K'R, KCR, KFR, KHuUR, K*M

Magnetrelee

L

Spaendingsfgrende

indersiden af udendgrsenheden (pa undersiden af toppladen). L Spole
L*R Reaktor
11.1.1  Felles ledningsdiagram forklaring M* Stepmotor
Se enhedernes ledningsdiagram vedr. anvendte dele og numre. M C Kompressormotor
Delnumre er skrevet med arabertal i stigende raekkefalge for hver M*F Blaesermotor
del og er vist i overblikket nedenfor med symbolet "*" i koden for M*P Drasnpumpemotor
delen. M*S Drejemotor
Symbol Betydning Symbol Betydning MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrel%
/ __ | Afbryder D Jordforbindelse N Neutral
‘b/_ n=*, N=* Antal passager gennem
ferritkerne
— > PAM Impulsamplitudemodulation
- Tilslutning Beskyttelsesjording (skrue) PCB* Printkort
e9= =3[} | Stik ® Ensretter PM* Effektmodul
JT_ Jord - Relzforbindelse PS Stremforsyning med omformer
--ECHCW-- | Ledningsfering pa @ Kortslutningsforbindelse PTC PTC termomodstand
stedet Q* Isgleret port bipoleer transistor
IGBT
—|— 'Sikring - Klemme ( )
Indend hed ||TTJ Kl kk @ Afbryder
TQK ndendersenne emresice Q*DI, KLM Fejlstreamsafbryder
,f I Udendgrsenhed ||O @ Ledningsklemme QL Overbelastningsbeskyttelse
QUTDOOR Q*M Termokontakt
A’ Gaengs Q*R Gaengs stremstyret afbryder
_)/ strgmstyret R* Modstand
afbryder
R*T Termomodstand
Symbol |Farve Symbol Farve RC Modtager
BLK Sort ORG Orange S*C Endestopafbryder
BLU Bla PNK Lysergd S*L Svemmerafbryder
BRN Brun PRP, PPL Lilla S*NG Kglemiddel-leekagedetektor
GRN Grgn RED Rad S*NPH Trykfoler (haj)
FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A DAIKIN Installationsvejledning
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11 Tekniske data

Symbol Betydning

S*NPL Trykfgler (lav)

S*PH, HPS* Trykafbryder (hgj)

S*PL Trykafbryder (lav)

ST Termostat

S*RH Fugtighedssensor

S*W, SW* Driftskontakt

SA*, F1S Overspaendingsafleder

SR*, WLU Signalmodtager

SS* Veelgeromskifter

SHEET METAL Fast plade med klemraekke

TR Transformer

TC, TRC Sender

V*, R*V Varistor

V*R Diodebro, isoleret port bipoleer
transistor (IGBT)
stremforsyningsmodul

WRC Tradlgs fiernbetjening

X* Klemme

X*M Klemraekke (blok)

Y*E Elektronisk ekspansionsventil
spole

Y*R, Y*S Omstyrende magnetventil spole

Z*C Ferritkerne

ZF, Z*F Stojfilter

Installationsvejledning
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