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INFORMACIJA

Parliecinieties, ka lietotajam ir dokumentacija uz papira, un

aiciniet vinu saglabat to turpmakai uzzinai.

Mérkauditorija

Pilnvaroti uzstaditaji

INFORMACIJA

Ir paredzéts, ka So iekartu izmanto specialisti vai apmaciti
lietotdji veikalos, vieglaja ripnieciba un zemnieku
saimniecibas, vai arT nelietpratigas personas uznémumos
un majsaimniecibas.

SARGIETIES!

Parliecinieties, ka uzstadiSana, apkope un remonts atbilst
Daikin instrukcijam, ka art attiecigiem tiesibu aktiem un ka
Sos darbus veic tikai pilnvarots personals. Eiropa un
regionos, kur ir spéka IEC standarti, attiecigais standarts ir
EN/IEC 60335-2-40.

A

Dokumentacijas komplekts

Sis dokuments ir dala no dokumentacijas komplekta. Pilns

komplekts sastav no talak noraditajiem dokumentiem.
= Visparéjie drosibas noteikumi:
= lzlasiet Sos drosibas noteikumus PIRMS iekartas uzstadiSanas
= Formats: uz papira (iek$€ja bloka iepakojuma)
= lekSéja bloka uzstadiSanas rokasgramata:
= Uzstadisanas instrukcija
= Formats: uz papira (iek$€ja bloka iepakojuma)
= Uzstaditaja uzzinu rokasgramata:
= Uzstadisanas sagatavo$ana, laba prakse, atsauces dati...

= Formats: elektroniskds datnes http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Komplekta ieklautds dokumentacijas jaunakas parskatitas versijas
var bt pieejamas regionalaja Daikin timekla vietné vai no jlsu
izplatitaja.

Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas ir
originalo dokumentu tulkojumi.

Tehniskie dati

= Jaundko tehnisko datu apaks$kopa ir regionalaja Daikin timekla

vietné (publiski pieejama).
= Jaunako tehnisko datu pilnais komplekts ir vietné Daikin
Business Portal (nepiecieSama autentifikacija).

2 Ipasi drosibas noteikumi
uzstaditajam

Vienmér ievérojiet $a8dus drosibas noradijumus un noteikumus.

lekartas uzstadiSana (sk. "5 lekartas uzstadisana" [» 9])

A SARGIETIES!

UzstadiSanu veic uzstaditajs, materialu un instalacijas
izvélei ir jaatbilst attiecigo likumdoSanas aktu prasibam.
Eiropa attiecigais standarts ir EN378.

SARGIETIES!

No mehaniskiem bojajumiem pasargajamo iekartu uzglaba
labi védinama telpa, kur nav pastavigi aktivu aizdegSanas
avotu (pieméram, atklatas liesmas, gazes iekartas vai
elektriska silditaja, kas pastavigi darbojas). Telpas
izmériem jaatbilst "Vispargjiem drosSibas noteikumiem".

A

FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A
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3 Informacija par iepakojumu

A UZMANIBU!

Ja siena ir metala karkass vai metala plaksne, tad lietojiet
siena iegremdétu cauruli un sienas parsegu caurejo$a
urbuma, lai novérstu iesp&jamo sakar3anu, elektriskas
stravas triecienu vai aizdegsanos.

Caurulvadu uzstadiSana (sk. "6 Caurulu uzstadisana” > 11])

UZMANIBU!

Dalitds sistemas caurulvadus un savienojumus izveido
pastavigus, ja tie atrodas dzivojama telpa, iznemot tos
savienojumus, kas tieSi savieno caurulvadus ar iek$&jiem
blokiem.

BISTAMI: APDEGUMU/APPLAUCESANAS BRIESMAS

A UZMANIBU!

= Izmantojiet pie bloka piestiprinatu platgala uzgriezni.

= Lai novéerstu gazes noplidi, uzklajiet aukstumagenta
ellu TIKAI paplatinajuma iekSpusé. Izmantojiet R32
aukstumagenta ellu.

* NEDRIKST
savienotajus.

otrreiz  izmantot  iepriek§ lietotus

A

SARGIETIES!

Ja stravas padevei nav N fazes vai ta ir nepareiza,
aprikojums sabojasies.

= NodroSiniet pareizu zeméjumu. NESAVIENOJIET
iekartas zemé&jumu ar komunalajam caurulém, izladni
vai talruna linijas zeméjumu. Nepilnigs zemejums var
izraisTt elektroSoku.

= Uzstadiet nepiecieSamos droSinatajus vai jaudas
sledzus.

= Elektroinstalaciju nostipriniet ar kabelu savilcgjiem, lai
kabeli NENONAKTU saskaré ar asam malam vai
caurulém, it Tpasi augstspiediena pusé.

= NELIETOJIET izolétus vadus, dzislotos vadus,
pagarinatajus un savienojumus ar zvaigznveida
sistému. Tas var izraisit parkarSanu, elektroSoku vai
aizdegsanos.

= NEUZSTADIET fazu kustibas kondensatoru, jo &T
iekarta ir aprikota ar parveidotaju. Fazu Kkustibas
kondensators var samazinat veiktspéju un radit
negadijumus.

UZMANIBU!
= NELIETOJIET mineralellu platgala detalu ello$anai.

* Lai 8is R32 bloks kalpotu paredzéto laiku, NEDRIKST
tam uzstadit sausinataju. SausinaSanas materials var
sadrupt un sabojat sistemu.

A

SARGIETIES!

Izmantojiet visu polu atvienoSanas tipa partraucéju ar
vismaz 3 mm attalumu starp kontaktpunktu spraugam, kas
nodrosina pilnigu atvienoSanu |ll kategorijas parsprieguma
gadijuma.

A UZMANIBU!

= Nepietiekams paplatindjums var izraisit dzesétaja
gazes nopladi.

= Konusus NEIZMANTOJIET atkartoti. Lai noveérstu
iespéjamu dzesétaja gazes nopladi, izmantojiet jaunus
konusus.

= Izmantojiet iekartas komplektacija ieklautos konusa

uzgrieznus. Izmantojot citus konusa uzgrieznus,
iespéjama dzesétaja gazes nopllde.

SARGIETIES!

Ja energoapgades kabelis ir bojats, tad, lai izvairitos no
briesmam, tas ir JANOMAINA raZotajam, ta agentam vai
[Tdzigai kvalificétai personai.

SARGIETIES!

NEPIEVIENOJIET §adu baro$anas vadu iek$&jam blokam.
Tada riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai
aizdegsSanos.

Elektroinstalacija (sk. "7 Elektroinstalacija" [» 12])

A BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS

SARGIETIES!

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

SARGIETIES!

= NELIETOJIET izstradajuma
elektrotehniskas detalas.
= NEPIEVIENOJIET drenazas sukna baroSanas vadu un

tml. pie spailu bloka. Tada riciba var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegSanos.

uz Vvietas iegadatas

A SARGIETIES!

= Arégjie vadi ir JAUZSTADA pilnvarotam elektrikim, un
tiem ir JAATBILST spéka eso$ajiem tiesibu aktiem.

= lzveidojiet elektriskos savienojumus ar fiksétajam
elektroinstalacijam.

= Visiem wuz vietas saliktajiem komponentiem un
elektriskajam  konstrukcijam ir JAATBILST spéka
esoSajiem tiesibu aktiem.

SARGIETIES!

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara
caurulém, kuram nav siltumizolacijas, jo Sadas caurules ir
loti karstas.

3.1

Informacija par iepakojumu

lekstelpu iekarta

INFORMACIJA

Sie attéli ir tikai piemérs un var pilnbad neatbilst jasu
sistémas izkartojumam.

= Piegadajot iekartu, PARBAUDIET, vai ta nav bojata. Nekavéjoties
PAZINOJIET transporta uznémuma pretenziju agentam par visiem
bojajumiem.

= lekartu tas originalaja iepakojuma nogadajiet péc iespéjas tuvak
tas galigas uzstadiSanas vietai, lai neraditu no transportéSanas
bojajumiem.

UzstadiSanas rokasgramata
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4 Par bloku

3.1.1 Piederumu iznemsana no iek$éja bloka

1 Nonemt:
= piederumu maisinu iepakojuma dibena,

= montazas plaksni iek$éja bloka aizmuguré.

a b ¢ d e
1% 1% 1% 2% 2%

a UzstadiSanas rokasgramata

b Ekspluatacijas rokasgramata

c Visparéjie drosibas noteikumi

d Smakas likvidéSanas titana apatitu un sudraba dalinu
filtrs (paredzéts tikai FTXP)

e lek$€ja bloka stiprinajuma skrive (M4x12L). Skatit
"8.3 Bloka piestiprina$ana uz montazas plates" p 14].

f Sausa (sarma) baterija AAA.LRO3 lietotaja saskarnes
iericei

g Lietotaja saskarnes ierices turétajs

h Lietotaja saskarnes ierice

i Montazas plate

4 Par bloku

511 lekStelpas ievietojamas iekartas
uzstadiSanas vietas prasibas

INFORMACIJA

Skanas spiediena limenis ir mazaks par 70 dBA.

= Gaisa plasma. Parliecinieties, ka nekas neaizsprosto gaisa
plismu.

= Drenaza. Parliecinieties, ka ir nodrosinata pareiza kondensata
aizpldSana.

= Sienas siltumizolacija. Ja temperatira siena parsniedz 30°C un
relativais mitrums 80% vai tad, ja svaigais gaiss plast siena, ir
nepiecieSama papildu siltumizolacija (vismaz 10 mm biezas
polietileéna putas).

= Sienas izturiba. Parbaudiet, vai siena (vai grida) ir pietiekami
stingra, lai izturétu bloka smagumu. Ja var rasties briesmas, tad
pirms bloka uzstadiSanas nostipriniet sienu vai gridu.

= Atstarpes. Uzstadiet bloku vismaz 1,8 m augstuma virs gridas un
ieverojiet Sadas prasibas attieciba uz atstarpém pie sienas un pie
griestiem:

Al

A BRIDINAJUMS: MATERIALS AR ZEMAKU

£= UZLIESMOJAMIBAS ROBEZU

Aukstumadents $aja bloka ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu.

5 lekartas uzstadiSana

INFORMACIJA

Ja neesat droSs, ka atvért vai aizvért iekartas dalas
(priekséjo paneli, elektroinstalacijas karbu, prieks$éjo rezgi
utt.), skatiet iekartas uzstaditaja uzzinu rokasgramatu.

A SARGIETIES!

UzstadiSanu veic uzstaditajs, materialu un instalacijas
izvélei ir jaatbilst attiecigo likumdosanas aktu prasibam.
Eiropa attiecigais standarts ir EN378.

(mm)

5.2 lekSéja bloka uzstadiSana

5.21 Montazas plates uzstadiSana

1 Veiciet montazas plates pagaidu uzstadisanu.
Nolimenojiet montazas plati.

3 Izmantojot meérlenti, atziméjiet uz sienas urbumu centrus.
Pielieciet mérlentes galu pie simbola "™>".

4 Pabeidziet uzstadiSanu, piestiprinot montazas plati pie sienas
ar skrivém M4x25L (arégjie piederumi).

5.1 UzstadiSanas vietas sagatavosana

INFORMACIJA

Nonemto caurules atveres vaku var atstat montazas plates
"kabata".

A SARGIETIES!

No mehaniskiem bojajumiem pasargajamo iekartu uzglaba
labi védinama telpa, kur nav pastavigi aktivu aizdegSanas
avotu (pieméram, atklatas liesmas, gazes iekartas vai
elektriska silditaja, kas pastavigi darbojas). Telpas
izmériem jaatbilst "Vispargjiem drosibas noteikumiem".

FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A
Daikin telpu gaisa kondicionétajs
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5 lekartas uzstadisana

295

(mm)

Montazas plates ieteicamas piestiprinasanas vietas
"Kabata" caurules atveres vakam

Cilni spirta lTmenraza pielikSanai

Caurejo$s urbums siena, @65 mm

Drenazas $latenes vieta

®OQo0T O

5.2.2 Lai izveidotu urbumu siena

A UZMANIBU!

Ja siena ir metala karkass vai metala plaksne, tad lietojiet
siend iegremdétu cauruli un sienas parsegu caurejo$a
urbuma, lai novérstu iesp&jamo sakarSanu, elektriskas
stravas triecienu vai aizdeg8anos.

PIEZIME

Noteikti noblivéjiet spraugas starp caurulém ar blivéSanas
materialu (aréjais piederums), lai novérstu Gdens nopladi.

1 lzurbiet 65 mm lielu caurejoSu urbumu siena ar slipumu uz leju
un uz arpusi.

levietojiet urbuma siena iegremdéjamo cauruli.

3 levietojiet sienas vaku sienas caurulé.
ab

) Sl

b a (mm)

Siena iegremdé&jama caurule
Tepe
c Sienas urbuma vaks

T o

4 Péc vadu, aukstumagenta un drenazas caurulu ievilkS8anas
NEAIZMIRSTIET noblivét spraugu ar tepi.

5.2.3  Caurulu atveres vaka iznemsana

INFORMACIJA

Lai caurulvadu savienotu labaja pusé, pa labi apaksa,
kreisaja pusé vai pa kreisi apaksa, JAIZNEM caurules
atveres vaks.

1 Nogrieziet caurules atveres vaku no priekséja rezga iekSpuses
ar dzelzs zagtti.

f1  MériSanas punkts caurulvada atveres centram ">" (pa kreisi)
f2 MeriSanas punkts caurulvada atveres centram ">" (pa labi)
g Gazes caurulvada gals

h  Skidruma caurulvada gals

i Bloka centrs

PIEZIME

NEDRIKST izmantot asknaibles, lai nopemtu caurules
atveres vaku, jo ta sabojasiet priek$gjo rezgi.

5.3 Drenazas caurulu pievienoSana

5.31 Caurulvada savienosana labaja pusé, pa
labi aizmugureé vai pa labi apaksa

INFORMACIJA

Rapnicas standarts ir caurulvads labaja pusé. Lai
caurulvadu savienotu kreisaja pusé, nonemiet caurulvadu
no labas puses un uzstadiet to kreisaja puse.

1 Ar vinila [imlenti piestipriniet drenazas Slateni pie
aukstumagenta caurulu apaksas.

2 Ar izolacijas lenti satiniet kopa drenazas $lateni un
aukstumagenta caurules.

UzstadiSanas rokasgramata
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6 Caurulu uzstadiSana

Labas puses caurulvads

Caurulvads pa labi apaksa

Caurulvads pa labi aizmuguré

Seit iznemiet caurulu atveres vaku caurulvadam labaja
pusé

Seit iznemiet caurulu atveres vaku caurulvadam pa labi
apaksa

o OW> W

o

5.3.2 Caurulvada savienosana kreisaja pusé, pa
kreisi aizmugurée vai pa kreisi apaksa

INFORMACIJA

Ripnicas standarts ir caurulvads labaja pusé. Lai
caurulvadu savienotu kreisaja pusé, nonemiet caurulvadu
no labas puses un uzstadiet to kreisaja pusé.

1 lzskravéjiet izolacijas stiprindjuma skrivi labaja pusé un
iznemiet drenazas S|ateni.

2 Iznemiet drenazas tapu kreisaja pusé un ielieciet to labaja
puseé.

PIEZIME

NEDRIKST uzklat ellu (aukstumagenta ellu) uz drenazas
aizbazna, kad to ievieto atveré. DrenaZas aizbaznis var
sabojaties, un tad var rasties noplide gar aizbazni.

3 levietojiet drenazas S$|uteni kreisaja pusé un neaizmirstiet
nostiprinat to ar stipringjuma skravi; pretéja gadijuma ir
iespéjama tdens noplide.

a lzolacijas stiprindjuma skrave
b Drenazas §|atene

4 Piestipriniet drenazas S$|ateni pie aukstumagenta caurulém
apaksa ar vinila limlenti.

Kreisas puses caurulvads

Caurulvads pa kreisi aizmuguré

Caurulvads pa kreisi apaksa

Seit iznemiet caurulu atveres vacinu caurulvadam
kreisaja pusé

Seit iznemiet caurulu atveres vacinu caurulvadam
aizmuguré apaksa pa kreisi

o OW>

T

5.3.3  Udens nopliides parbaude

1 Iznemiet gaisa filtrus.

2 Pakapeniski ielejiet apméram 1 | Gdens drenazas tvertné un
parbaudiet, vai nav noplides.

6 Caurulu uzstadiSana

6.1 Dzesétaja caurulu sagatavoSana

6.1.1 Prasibas aukstumagenta caurulvadiem

A UZMANIBU!

Dalitds sistémas caurulvadus un savienojumus izveido
pastavigus, ja tie atrodas dzivojama telpa, iznemot tos
savienojumus, kas tiedi savieno caurulvadus ar iekSé&jiem
blokiem.

PIEZIME

NepiecieSams, lai caurulvadi un citas dalas zem spiediena
blGtu saderigas ar aukstumagentu. Aukstumagenta
parvietoSanai izmantojiet ar fosforskabi deoksidétas
vienlaidu vara caurules.

= NepiederoSu vielu daudzums caurulés

<30 mg/10 m.

(ieskaitot  ellu)

Aukstumagenta caurulvada diametrs

Izmantojiet tadu pasu diametru ka aréja bloka savienojumiem:

Caurules aréjais diametrs (mm)

Skidruma caurulvads Gazes caurulvads
26,4 @12,7

Aukstumagenta caurulvadu materials
= Caurulu materials: ar fosforskabi deoksidéts bezSuvju vars.
= Platgala savienojumi: izmantojiet tikai raditu materialu.

= Caurulvada atlaidinaSanas pakape un biezums:

Aréjais diametrs| Atlaidinasanas | Biezums (t)

(9) pakape
6,4 mm (1/4") Radits (O)
12,7 mm (1/2")

20,8 mm NZ

@ AtkarTba no attiecigajiem tiesibu aktiem un iekartas maksimala
darba spiediena (sk. "PS High" uz iekartas datu plaksnites) var
bat nepiecieSams lielaks caurulvada sieninu biezums.

6.1.2 Dzeseétaja caurules izolacija

= |zmantojiet polietiléna putas ka izolacijas materialu:

= ar siltuma caurlaidibu no 0,041 Iidz 0,052 W/mK (no 0,035 I1dz
0,045 kcal/mh°C)

= ar vismaz 120°C karstumizturibu

= |zolacijas biezums

FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A
Daikin telpu gaisa kondicionétajs
3P512025-10U — 2021.07

DAIKIN

UzstadiSanas rokasgramata

11



7 Elektroinstalacija

Caurules aréejais Izolacijas iekséjais | lzolacijas biezums
diametrs (J,) diametrs (9)) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm

Ja temperatira ir lielaka par 30°C, bet mitrums ir lielaks par 80%
relativd mitruma, izolacijas materidlu biezumam ir jabat vismaz
20 mm, lai novérstu kondensatu uz izolacijas virsmas.

6.2 DzeséSanas Skidruma caurulu
pievienosana

A SARGIETIES!

Ja energoapgades kabelis ir bojats, tad, lai izvairitos no
briesmam, tas ir JANOMAINA raZotajam, ta agentam vai
[Tdzigai kvalificétai personai.

A SARGIETIES!

NEPIEVIENOJIET §adu baroSanas vadu iek$&jam blokam.
Tada riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai
aizdegSanos.

A SARGIETIES!

= NELIETOJIET izstradajuma uz vietas iegadatas
elektrotehniskas detalas.

= NEPIEVIENOJIET drenazas sukna baroSanas vadu un
tml. pie spailu bloka. Tada riciba var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegSanos.

BISTAMI: APDEGUMU/APPLAUCESANAS BRIESMAS

6.2.1 Dzeséjosas vielas caurulu pievienoSana
iekStelpu iekartai

BRIDINAJUMS: MATERIALS AR ZEMAKU

UZLIESMOJAMIBAS ROBEZU

Aukstumagents $aja bloka ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu.

= Caurulvada garums. Aukstumagenta caurulvadam jabat péc
iespéjas 1sakam.
1 Aukstumagenta caurulvadu savienojiet ar bloku, izmantojot
platgala savienojumus.

2 lzolgjiet aukstumagenta caurulvadu, savienotdjkabeli un
drenazas $l|ateni pie iek$éja bloka $adi:

Gazes caurule

Gazes caurules izolacija
Savienotajkabelis
Skidruma caurule
Skidruma caurules izolacija
Apdares lente

a
b
c
d
e

f
9

Drenazas Slitene
@ PIEZIME

Noteikti  izolgjiet visu aukstumagenta caurulvadu.
Caurulvada posms bez izolacijas var izraisit kondensata
veidoSanos.

Elektroinstalacija

SARGIETIES!

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

7
BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS

A SARGIETIES!

Izmantojiet visu polu atvienoSanas tipa partraucéju ar
vismaz 3 mm attalumu starp kontaktpunktu spraugam, kas
nodroSina pilnigu atvieno$anu Il kategorijas parsprieguma
gadijuma.

A SARGIETIES!

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara
caurulém, kuram nav siltumizolacijas, jo Sadas caurules ir
loti karstas.

71 Standarta elektroinstalacijas
komponentu specifikacija

Komponents
Savienotajkabelis (iekS€jais<—argjais 4 dzislu kabelis,
bloks) 1,5 mm?~2,5 mm?, un
piemérots 220~240 V
spriegumam

HO5RN-F (60245 IEC 57)

7.2 Elektrisko vadu savienosana ar
ieksejo bloku

Elektroinstalacija jaieriko saskana ar uzstadiSanas rokasgramatu un

valsts elektrotehnikas noteikumiem vai paredzétajam metodem.

1 Pakariniet iek$€jo bloku uz montazas plates akiem. Vadieties
péc "A" atzimém.

a Montazas plate (piederums)
b Savienotajkabelis
¢ Vadu vadotne

2 Atveriet priek3€jo paneli un péc tam apkopes vaku. Par
atvérSanu skatiet uzstaditaja uzzinu rokasgramata.

3 levelciet starpsavienojuma kabeli no argja bloka pa caurejoso
sienas urbumu, caur iek$€ja bloka aizmuguri un priekSpusi.

Piezime: Ja starpsavienojuma kabela galiem jau ieprieks ir
nonemta izolacija, tad aptiniet galus ar izolacijas lenti.

4 Uzlokiet uz augSu kabela galu.

UzstadiSanas rokasgramata
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8 lekstelpu iekartas uzstadiSanas pabeigSana

@ PIEZIME

= Gadajjiet, lai baroSanas linija un parraides Iinija batu
savstarpéji atdalitas. Parraides vadi un baroSanas vadi
var krustoties, bet NEDRIKST bt savstarpgji paraléli.

= Lai nepielautu elektriskos traucéjumus, starp abiem
vadiem vienmér jabat VISMAZ 50 mm atstarpei.

A SARGIETIES!

Veiciet atbilstoSus pasakumus, lai nepielautu to, ka iekartu
k@ patvérumu izmanto nelieli dzivnieki. Nelieli dzivnieki,
saskaroties ar elektriskajam dalam, var izraisit nepareizu
darbibu, dimosanu vai aizdegSanos.

a Spailu bloks
b  Elektriska sadales karba
¢ Kabelu skava

Nonemiet vadu galos izolaciju apméram 15 mm garuma.

Saskanojiet vadu krasas ar spailu numuriem uz iek$&ja bloka
spailém un stingri pieskravéjiet vadus pie attiecigajam spailém.

7 Pievienojiet zemé&juma vadu pie attiecigas spailes.
Stingri piestipriniet vadus ar spailu skrivém.

9 Paraustiet vadus, lai parliecinatos, ka tie ir drosi piestiprinati,
péc tam nostipriniet vadus ar vadu turétaju.

10 lzvietojiet vadus ta, lai varétu droSi uzlikt apkopes vaku, péc
tam aizveriet apkopes vaku.

7.3 Papildu piederumu savieno$ana
(lietotaju saskarnes ierice ar vadu,
centrala lietotaju saskares ierice,
bezvadu adapteris u.c.)

1 Nonemiet elektribas sadales karbas vaku.

2 Pievienojiet starpsavienojumu kabeli pie savienotdja S21 un
ievelciet vadojumu, ka paradits Saja attéla.

1
‘*lmm"rvu

a S21 vadojuma izvietojums bezvadu adapterim

b S21 vadojuma izvietojums citiem pielietojumiem
¢ S21 savienotajs

3 Uzlieciet atpakal elektribas sadales karbas vaku un ievelciet
tam apkart vadojumu, ka paradits ieprieks$ attéla.

8 leksStelpu iekartas
uzstadiSanas pabeigSana

8.1 Drenazas caurulvada,
aukstumagenta caurulvada un
savienotajkabela izoléSana

1 Péc drenazas caurulvada, aukstumagenta caurulvada un
elektrisko vadu ievilk8anas. Ar izolacijas lenti satiniet kopa
aukstumagenta caurules, savienotajkabeli un drenazas $|ateni.
Visu laiku tiniet vismaz ar lentes pusplatuma parlaidumu.

a/T /
oy

2

Al

<. EE

Drenazas $latene

Savienotajkabelis

Montazas plate (piederums)

Aukstumagenta caurulvads

lek$&ja bloka stiprindjuma skrive M4x12L (piederums)
Apaks€jais ramis

-0 Q0T Q

8.2 Caurulvadu ievilkSana sienas
urbuma

1 Novietojiet aukstumagenta caurules pie atzimém uz montazas
plates.

7 I8l L 22>
% Cr

Drenazas $|atene

Blivéjiet So atveri ar tepi vai blivéSanas materialu
Vinila limlente

I1zolacijas lente

Montazas plate (piederums)

®©OQ 0T

@ PIEZIME

« NEDRIKST saliekt aukstumagenta caurules.

= NEDRIKST piebidit aukstumagenta caurules pie lejas
karkasa vai pie priek$éja rezga.

FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A
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9 Nodosana ekspluatacija

2 levelciet sienas urbuma drenazas S$lateni un aukstumagenta
caurules.

8.3 Bloka piestiprinasana uz montazas
plates

1 Pakariniet iek$€jo bloku uz montazas plates akiem. Vadieties
péc "A" atzimém.

& 7~
7
S

2 Ar abam rokam piespiediet bloka apakséjo rami, lai to uzakétu
uz montazas plates apakséjiem akiem. Parliecinieties, ka nekur
NETIEK saspiesti vadi.

Piezime: Uzmanieties, lai starpsavienojuma kabelis NEIEKERAS

iek8éja bloka.

3 Ar abam rokam piespiediet iek$&ja bloka apak$éjo malu, Iidz ta
stingri turas uz montazas plates akiem.

4 Piestipriniet iek$€jo bloku pie montazas plates ar 2 iek$&ja
bloka stiprinajumu skrivém M4x12L (piederumi).

9 Nodosana ekspluatacija

PIEZIME

Visparéjais nodosanas ekspluatacija kontrolsaraksts.
Papildus $aja nodala minétajiem noradijumiem par
nodoSanu ekspluatacija portala Daikin Business Portal
(jaautentificgjas) ir pieejams arl visparéjais nodo$anas
ekspluatacija kontrolsaraksts.

Visparéjais nodoSanas ekspluatacija kontrolsaraksts ir
jaizmanto papildus Saja nodala sniegtajiem noradijumiem,
un to var izmantot ka vadlinijas un parskata veidni laika,
kad iekarta tiek nodota ekspluatacija un lietoSanai
lietotajam.

@ PIEZIME

VIENMER darbiniet iekartu ar termistoriem un/vai
spiediena sensoriem/slédziem. PRETEJA gadijuma var
sadegt kompresors.

9.1 Kontrolsaraksts pirms nodosanas
ekspluatacija

Péc iekartas uzstadiSanas parbaudiet talak noradito. Kad visas
parbaudes ir veiktas, iekarta ir JAAIZVER. Kad iekarta ir aizvérta,
ieslédziet to.
(] Esat izlasijis visus uzstadiSanas noradijumus, ka
aprakstits uzstaditaja atsauces rokasgramata.

Vai iekséjie bloki ir pareizi uzstadti.

L]

Arpus telpam uzstadama iekarta ir pareizi uzstadita.

L]

Gaisa ieplude/izplude

L]

Parliecinieties, ka iekartas gaisa ieplides un izplides
atveres NAV aizsprostotas ar papira lapam, kartonu vai
citu materialu.

Vai netrikst kadas fazes, vai nav kadasapgrieztas
fazes.

L]

Dzeséjosas vielas caurules (gazes un S$kidruma) ir
termiski izolétas.

[J

Drenaza
[]
Gadajiet, lai drenaza labi plistu.

lespéjamas sekas: Kondenséjies Gdens var pilét.

Sistéma ir pareizi zeméta un zemé&juma spailes ir
pievilktas.

L]

DroSinataji vai citas lokalas aizsardzibas ierices tiek
uzstaditas atbilstosi $ai instrukcijai, un tas NEDRIKST
apiet .

L]

Stravas padeves spriegums  atbilst iekartas

identifikacijas uzlimé noraditajam spriegumam.

Noradttie vadi tiek izmantoti starpsavienojuma kabelim.

lek$&jais bloks sanem signalus no lietotaja saskarnes
ierices.

Sledzu  karba NAV
bojatu elektrokomponentu.

valigu savienojumu vai

Vai ir pareiza kompresora izolacijas pretestiba.

iekstelpu iekartas un arpus telpam uzstadamas iekartas
iekS8pusé NAV bojatu komponentu vai saspiestu
caurulu.

HENEEREE RN EE N

(] NAV dzeséjosas vielas nopliizu.

D Ir uzstaditas pareiza izméra caurules, un caurules ir
pareizi izolétas.

D Arpus telpam uzstadamas iekartas sprostvarsti (gazes
un Skidruma) ir pilntba atverti.

9.2 Darbibas izméginajums

Priek$nosacijums: JANODROSINA stravas padeve ar noraditajam
vertibam.

PriekSnosacijums: Darbibas izméginasanu var veikt dzesé$anas
vai sildiSanas rezima.

Priek$nosacijums: Darbibas izméginaSana javeic saskana ar
iek8€ja bloka ekspluatacijas rokasgramatas noradijumiem, lai batu
droSiba, ka visas funkcijas un iekartas dalas pareizi darbojas.

1 DzeséSanas reZima iestatiet zemako ieprogramméjamo
temperataru. Sildisanas rezima iestatiet augstako
ieprogramméjamo  temperattru.  Darbibas  izméginajumu
vajadzibas gadijuma var atspéjot.

2 Kad darbibas izmégindjums ir pabeigts, iestatiet temperattru
normala limeni. DzeséSanas rezima: 26~28°C, sildiSanas
rezima: 20~24°C.

3 Sistéma partrauc darboties 3 minites péc bloka izslég$anas.

9.21 Darbibas izméginasana ziemas sezona

Kad gaisa kondicionétaju nepiecieSams darbinat dzeséSanas
reZima ziema, pirms darbibas izméginadSanas veiciet $adus
iestatfjumus.

UzstadiSanas rokasgramata

14

DAIKIN

FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A
Daikin telpu gaisa kondicionétajs
3P512025-10U — 2021.07



10 LikvidéSana

FTXP un ATXP blokiem

{ ~ W TEMP
1 Nospiediet ITEMP|, M un vienlaikus.

2 Nospiediet ITEMP|,

3 Atlasiet 7"
4 Nospiediet .
5 Nospiediet cooL , lai ieslégtu sistému.

Rezultats: Darbibas izméginasanas procedira tiks automatiski
partraukta apméram péc 30 minatém.

6 Lai partrauktu darbibu, nospiediet .

FTXF un ATXF blokiem

1 Nospiediet, lai ieslégtu sistému.

[ ~ W TEMP
2 Nospiediet | TEMP|, M un centru vienlaicigi.
3 Nospiediet divas reizes.

Rezultats: 7}~  paraddas displeja. Ir iestatita darbibas
izméginaSana. Darbibas izméginaSanas procedlra tiks
automatiski partraukta apméram péc 30 minatém.

4 Lai partrauktu darbibu, nospiediet_
INFORMACIJA

Darblbas izméginasanas rezima dazas funkcijas NAV
pieejamas.

Ja baro$ana tiek partraukta sisttmas darbibas laika, sistéma
automatiski atsak darbibu, kad tiek atjaunota barosana.

10 Likvidésana
@ PIEZIME
NEMEGINIET pats demontét sistému: sistémas

demontaza, aukstumagenta, ellas un citu dalu apstrade ir
javeic saskana ar attiecigo likumdoSanu. Bloki ir
JAPARSTRADA specializéta parstrades ripnica, lai to
sastavdalas atkartoti izmantotu.

11 Tehniskie dati

= Jaunako tehnisko datu apakskopa ir regionalaja Daikin timekla
vietné (publiski pieejama).

= Jaundko tehnisko datu pilnais komplekts ir vietné Daikin

Business Portal (nepiecieSama autentifikacija).

111

Elektroinstalacijas shéma tiek piegadata Iidz ar iekartu un ir
atrodama aréja bloka iekSpusé (augséjas plaksnes apakspusé).

Vadojuma shéma

11.1.1  Unificétas elektroinstalacijas shémas

apzimejumi

lzmantotas dalas un numeraciju skatiet iekartas elektroinstalacijas

Simbols |Nozime

Simbols [Nozime

\

Jaudas slédzis

Aizsargzemé&jums

o —

Savienojums

Aizsargzeméjums (skridve)

eo-= ea - Savienotajs @ Taisngriezis

L Zeme - Releja savienotajs

H M- |Argja @ Issleguma savienotajs
elektroinstalacija

—EI— Drosinatajs o Spaile

_@_ lek$éjais bloks 11 Spailu josla

o

Argjais bloks

® Vadu skava

Paliekosas
stravas ierice

Simbols |Krasa Simbols Krasa
BLK Melns ORG Oranzs
BLU Zils PNK Roza
BRN Briins PRP, PPL Purpurkrasas
GRN Zals RED Sarkans
GRY Peléks WHT Balts
YLW Dzeltens
Simbols Nozime
A*P lespiedshéma (PCB)
BS* Poga IESL/IZSL, iedarbinaSanas
sleédzis
BZ, H*O Zummers
c* Kondensators

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Savienojums, savienotajs

D*, V*D Diode

DB* Diozu tilts
DS* DIP sledzis
E*H Silditajs

FU*, F*U, (par raksturlielumiem
sk. PCB iespiedshému jasu
bloka)

Dros$inatajs

FG* Savienotajs (ramja zemé&jums)
H* Turétajs

H*P, LED*, V*L Kontrolspuldzite, gaismas diode
HAP Gaismas diode (apkopes

monitors zalS)

HIGH VOLTAGE Augstspriegums
IES Viedacs sensors
IPM* Inteligentais barosanas modulis

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M

Magnétiskais relejs

L

Zem sprieguma

shéma. Dalas ir atseviSki numurétas ar arabu cipariem augo$a L Spole
seciba, numurs parskata ir noradits ar "*" ka dalas koda sastavdala. L'R Reaktors
M* Solu motors
M*C Kompresora motors
M*F Ventilatora motors
M*P Drenazas sikna motors
FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A DAIKIN Uzstadidanas rokasgramata
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11 Tehniskie dati

Simbols

Nozime

M*S

Automatiskas listiSu kustibas
motors

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

Magnétiskais relejs

N Neitrale

n=*, N="* Ferita serdes tinumu skaits

PAM Impulsu-amplitidas modulacija

pPCB* lespiedshéma (PCB)

PM* Baro$anas modulis

PS Barosanas slédzis

PTC* PTC termorezistors

Q* Izoléta aizvara bipolarais
tranzistors (IGBT)

Q*C Jaudas slédzis

Q*Dl, KLM Nopludstravas aizsargslédzis

Q*L Parslodzes aizsargs

Q*M Termiskais slédzis

Q*R Paliekosas stravas ierice

R* Rezistors

R*T Termorezistors

RC Uztverejs

S*C Robezslédzis

S*L Pludinslédzis

S*NG Aukstumagenta nopltdes
sensors

S*NPH Spiediena devéjs (augsts)

S*NPL Spiediena devéjs (zems)

S*PH, HPS* Spiediena slédzis (augsts)

S*PL Spiediena slédzis (zems)

S*T Termostats

S*RH Mitruma sensors

S*W, SW* ledarbinaSanas slédzis

SA*, F1S Izladnis

SR*, WLU Signalu uztveréjs

SSs* Selektorslédzis

SHEET METAL Spailu joslas stiprinajuma
plaksne

TR Transformators

TC, TRC Raiditajs

V* R*V Varistors

V*R DioZu tilta, izoléta aizvara
bipolara tranzistora (IGBT)
baroSanas modulis

WRC Bezvadu talvadibas ierice

X* Spaile

X*M Spailu josla (bloks)

Y*E Elektroniska paplasinajumvarsta
tinums

Y*R, Y*S Atplldes elektromagnétiska
varsta tinums

Z*C Ferita serde

ZF, Z*F Traucéjumu filtrs

UzstadiSanas rokasgramata
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