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11.1.1  Legenda unificada do esquema eléctrico

1 Acerca da documentacgao

1.1 Acerca deste documento

INFORMAGOES

Certifique-se de que o utilizador possui a documentagéo
impressa e pega-lhe que a guarde para referéncia futura.

Publico-alvo

Instaladores autorizados

INFORMAGOES

Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores
especializados ou com formacdo em lojas, industrias
ligeiras e em quintas, ou para utlizacdo comercial e
doméstica por pessoas nao qualificadas.

A AVISO

Certifique-se de que a instalagcdo, assisténcia técnica,
manutencgao, reparagao e materiais aplicados cumprem as
instrugdes da Daikin e também a legislagdo aplicavel, e
que sao realizadas apenas por pessoal qualificado. Na
Europa e zonas onde se aplicam as normas IEC, a EN/IEC
60335-2-40 é a norma aplicavel.

Conjunto de documentagao

Este documento faz parte de um conjunto de documentagdo. O
conjunto completo é constituido por:

= Medidas de seguranca gerais:
= Instrucdes de seguranca que DEVE ler antes de instalar
= Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
= Manual de instalagao da unidade interior:
= Instrugdes de instalacao
= Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
= Guia de referéncia do instalador:
= Preparagéo da instalagao, boas praticas, dados de referéncia...

= Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

As actualizagbes mais recentes da documentagéo fornecida podem
estar disponiveis no site regional Daikin ou através do seu
representante.

A documentagéo original esta escrita em inglés. Todos os outros
idiomas sao tradugoes.

Dados de engenharia

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes esta
disponivel no Daikin Business Portal (autenticagéo obrigatéria).

2 Instrugoes especificas de
seguranca do instalador

Observe sempre as seguintes instru¢des e regulamentos de
seguranga.

Instalagao da unidade (consulte "5 Instalagao da
unidade” [» 9])

A AVISO

A instalagdo deve ser efectuada por um instalador,
devendo a escolha de materiais e a instalagdo cumprir a
legislacéo aplicavel. Na Europa, a norma aplicavel é a
EN378.

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagdo continua (aberto chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operacdo). A dimensado da divisdo deve ser
especificada nas medidas gerais de seguranca.
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3 Acerca da caixa

A

AVISO

Para paredes com uma estrutura de metal ou uma placa
de metal, utilize um tubo embutido na parede e uma tampa
da parede no orificio de passagem para evitar um possivel
aquecimento, choques eléctricos ou incéndios.

Instalagao da tubagem (consulte "6 Instalagao da
tubagem” P 11])

A

AVISO

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser
feitas com juntas permanentes quando no interior de um
espago ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente
as tubagens as unidades interiores.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

A

AVISO
= Utilize a porca abocardada fornecida com a unidade.

= Para evitar fugas de gas, aplique 6leo de refrigeragao
APENAS no interior do abocardado. Utilize 6leo de
refrigeragéo para R32.

« NAO reutilize juntas.

AVISO
= NAO utilize 6leo mineral na parte abocardada.

= NUNCA instale um secador nesta unidade R32 para
garantir a sua vida util. O material de secagem podera
dissolver-se e danificar o sistema.

AVISO

= Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga
de gas refrigerante.

» NAO reutilize extremidades abocardadas. Utilize
extremidades abocardadas novas para evitar fugas de
gas refrigerante.

= Utilize as porcas abocardadas que estéo incluidas com
a unidade. A utilizagéo de outras porcas abocardadas
podera provocar fugas de gas refrigerante.

Instalacao elétrica (consulte "7 Instalagao elétrica” [» 12])

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

A

AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentagao.

AVISO

= Todas as instalagbes eléctricas TEM de ser
estabelecidas por um electricista autorizado e TEM de
estar em conformidade com a legislacéo aplicavel.

= Estabeleca ligacdes eléctricas as instalacdes eléctricas
fixas.

= Todos os componentes obtidos no local e todas as
construgdes eléctricas TEM de estar em conformidade
com a legislacéo aplicavel.

A

AVISO

Se na fonte de alimentacdo faltar ou estiver errada
uma fase-N, o equipamento podera ficar danificado.

« Estabelega uma ligagdo a terra adequada. NAO efetue
ligagdes a terra da unidade através de canalizagdes,
acumuladores de sobretensao ou fios de terra da rede
telefonica. Uma ligacdo a terra incompleta pode
originar choques eléctricos.

= Instale os fusiveis ou disjuntores necessarios.

= Fixe a instalagéo elétrica com bragadeiras de cabos,
para que NAO entre em contacto com a tubagem ou
com arestas afiadas, particularmente no lado de alta
pressao.

= NAO utilize fios com fita adesiva, fios condutores
torcidos, cabos de extensdo nem ligagdes a partir de
um sistema em estrela. Podem  provocar
sobreaquecimento, choques eléctricos ou incéndios.

= NAO instale um condensador de avango de fase pois
esta unidade esta equipada com um inversor. Um
condensador de avangco de fase irda diminuir o
desempenho e pode provocar acidentes.

A

AVISO

Utilize um disjuntor do tipo omnipolar, com corte de
contactos de pelo menos 3 mm, proporcionando uma
interrupcdo total em estado de sobretensdo de
categoria Ill.

A

AVISO

Se o0 cabo de alimentagéo ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificagdo semelhante, para evitar
acidentes.

AVISO

NAO ligue a fonte de alimentagdo & unidade interior. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

AVISO

= NAO utilize pegas eléctricas adquiridas localmente no
interior do produto.

= NAO ramifique a fonte de alimentagdo para a bomba
de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A

AVISO

Mantenha a cablagem de interligagéo afastada dos tubos
de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam
muito quentes.

3

3.1

Acerca da caixa

Unidade de interior

INFORMAGOES

As figuras seguintes sdo apenas exemplos e podem NAO
corresponder totalmente a disposi¢ao do seu sistema.

= Aquando da entrega, a unidade DEVE ser verificada quanto a
existéncia de danos. Quaisquer danos detectados DEVEM ser
imediatamente comunicados ao agente de reclamagbes da
transportadora.

= Transporte a unidade embalada até ficar o mais préxima possivel
da posigéo de instalacéo final, para impedir danos no transporte.

Manual de instalagéo
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4 Acerca da unidade

311 Para retirar os acessorios da unidade de

interior
1 Retire:
= 0 saco de acessorios localizado na parte inferior da embalagem,
= aplaca de montagem fixa na parte de tras da unidade interior.
a b c d e f

5.1

Preparacgao do local de instalagao

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagdo continua (aberto chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operagédo). A dimensédo da divisdo deve ser
especificada nas medidas gerais de seguranca.

5.

1.1 Requisitos do local de instalagéo para a
unidade de interior

INFORMAGOES

O nivel de pressao sonora € inferior a 70 dBA.

a Manual de instalagéo
b Manual de operagdes
¢ Medidas gerais de seguranca
d Filtro desodorizante de apatite de titanio e filtro de
particulas de prata (apenas para FTXP)
e Parafuso de fixagdo da unidade interior (M4x12L).
Consulte "8.3 Fixagao da unidade na placa de
montagem" > 14].
f Pilha AAA.LRO3 (alcalina) para a interface de utilizador
g Suporte da interface de utilizador
h Interface de utilizador
i Placa de montagem
4 Acerca da unidade
A ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE
== INFLAMAVEL
O refrigerante contido nesta unidade ¢é ligeiramente
inflamavel.
5 Instalagao da unidade
INFORMA(;f)ES

Se ndo tem a certeza de como abrir ou fechar partes da
unidade (painel frontal, caixa de instalagao elétrica, grelha
frontal...), consulte o guia de referéncia do instalador da
unidade para procedimentos de abertura e fecho.

AVISO

A instalagdo deve ser efectuada por um instalador,
devendo a escolha de materiais e a instalagédo cumprir a
legislacao aplicavel. Na Europa, a norma aplicavel é a
EN378.

Fluxo de ar. Certifique-se de que nada bloqueia o fluxo de ar.

Drenagem. Certifique-se de que a agua da condensagdo pode
ser adequadamente evacuada.

Isolamento da parede. Quando as condicdes ambientes na
parede excederem os 30°C e uma humidade relativa de 80%, ou
quando for introduzido ar fresco na parede, € necessario um
isolamento adicional (espuma de polietileno com uma espessura
minima de 10 mm).

Resisténcia da parede. Verifique se a parede ou o chdo é
suficientemente resistente para suportar o peso da unidade. Se
existir algum risco, reforce a parede ou o chdo antes de instalar a
unidade.

Espagamento. Instale a unidade a uma distancia de pelo menos
1,8 m do chdo e tenha presente os seguintes requisitos para as
distancias das paredes e do teto:

o
3¢
Al

(mm)

5.2 Montagem da unidade de interior
5.21 Instalagao da placa de montagem
1 Instale temporariamente a placa de montagem.

Nivele a placa de montagem.

3 Marque os centros dos pontos de perfuragédo na parede com

uma fita métrica. Posicione a extremidade da fita métrica no
simbolo ">".

4 Conclua a instalagéo fixando a placa de montagem a parede

com parafusos M4x25L (fornecimento local).

INFORMAGOES

A tampa do orificio do tubo retirada pode ser mantida no
compartimento da placa de montagem.

FTXP-M + FTXF-D + FTXF-A + ATXF-A
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5 Instalagcao da unidade

295

(mm)

a Pontos de fixagdo recomendados da placa de montagem
b Compartimento para a tampa do orificio do tubo
Patilhas para colocar um nivel de bolha

Orificio através da parede de @65 mm
e Posicdo da mangueira de drenagem

Qo0

5.2.2 Para fazer um orificio na parede

A AVISO

Para paredes com uma estrutura de metal ou uma placa
de metal, utilize um tubo embutido na parede e uma tampa
da parede no orificio de passagem para evitar um possivel
aquecimento, choques eléctricos ou incéndios.

AVISO

Certifique-se de que veda as folgas a volta dos tubos com
material vedante (fornecimento local), para evitar fugas de
agua.

1 Faga um orificio de passagem amplo de 65 mm na parede com
uma inclinagéo descente em direcgéo ao exterior.

Introduza um tubo embutido na parede no orificio.
3 Introduza uma tampa da parede no tubo da parede.
ab

) Sl

b a (mm)
a Tubo embutido na parede
b Massa

¢ Tampa do orificio da parede

4 Depois de concluir as ligagbes elétricas, a tubagem de
refrigerante e a tubagem de drenagem, NAO se esqueca de
vedar a folga com massa.

5.23 Para retirar a tampa do orificio do tubo

INFORMAGOES

Para ligar a tubagem no lado direito, na parte inferior
direita, no lado esquerdo ou na parte inferior esquerda, é
NECESSARIO remover a tampa do orificio do tubo.

1 Corte a tampa do orificio do tubo a partir do interior da grelha
frontal com uma serra de metais.

f1  Ponto de medida para o centro do orificio da tubagem ">" (a
esquerda)

f2 Ponto de medida para o centro do orificio da tubagem ">" (a

direita)

Extremidade do tubo de gas

Extremidade do tubo de liquido

i Centro da unidade

TQ

2 Retire as rebarbas ao longo da secgéo de corte utilizando uma
lima semirredonda de ponta fina.

I\

@ AVISO

NAO utilize um alicate para retirar a tampa do orificio do
tubo, pois pode danificar a grelha frontal.

5.3 Ligacao da tubagem de drenagem

5.3.1 Ligacao da tubagem no lado direito, na
parte traseira direita ou na parte inferior
direita

INFORMAGOES

A tubagem vem ligada de fabrica no lado direito. Para ligar
a tubagem no lado esquerdo, retire a tubagem do lado
direito e instale-a no lado esquerdo.

1 Fixe a mangueira de drenagem com fita adesiva de vinil a parte
inferior dos tubos de refrigerante.

2 Envolva a mangueira de drenagem e os tubos de refrigerante
com fita isoladora.
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6 Instalacao da tubagem

Tubagem no lado direito

Tubagem na parte inferior direita

Tubagem na parte traseira direita

Retire a tampa do orificio do tubo aqui para a tubagem
no lado direito

Retire a tampa do orificio do tubo aqui para a tubagem
na parte inferior direita

o OW> W

o

5.3.2 Ligacao da tubagem no lado esquerdo, na
parte traseira esquerda ou na parte
inferior esquerda

INFORMAGOES

A tubagem vem ligada de fabrica no lado direito. Para ligar
a tubagem no lado esquerdo, retire a tubagem do lado
direito e instale-a no lado esquerdo.

1 Retire o parafuso de fixagédo do isolamento do lado direito e
retire a mangueira de drenagem.

2 Retire o bujdo de drenagem do lado esquerdo e coloque-o do
lado direito.

@ AVISO

NAO aplique 6leo lubrificante (éleo refrigerante) no bujéo
de drenagem ao inseri-lo. O bujdo de drenagem pode
deteriorar-se e causar fuga de drenagem do bujao.

3 Introduza a mangueira de drenagem no lado esquerdo e nédo se
esquegca de a apertar com o parafuso de fixagdo; caso contrario
podem ocorrer fugas de agua.

a Parafuso de fixagdo do isolamento
b Mangueira de drenagem

4 Fixe a mangueira de drenagem a parte inferior dos tubos de
refrigerante com fita adesiva de vinil.

Tubagem no lado esquerdo

Tubagem na parte traseira esquerda

Tubagem na parte inferior esquerda

Retire a tampa do orificio do tubo aqui para a tubagem
no lado esquerdo

o OW>

b Retire a tampa do orificio do tubo aqui para a tubagem
na parte inferior esquerda
5.3.3 Verificar a existéncia de fugas de agua

1 Retire os filtros de ar.

2 Coloque gradualmente cerca de 1 | de agua no deposito de
drenagem e, em seguida, verifique se existem fugas de agua.

6 Instalagao da tubagem
6.1 Preparagao da tubagem de
refrigerante

6.1.1 Requisitos da tubagem de refrigerante

A AVISO

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser
feitas com juntas permanentes quando no interior de um
espago ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente
as tubagens as unidades interiores.

AVISO

A tubagem e outros componentes sujeitos a pressao
devem ser adequados para refrigerante. Utilize cobre
desoxidado com acido fosférico, sem soldaduras, préprio
para refrigerante.

= A presenca de materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo
6leos provenientes da produgao) deve ser <30 mg/10 m.

Diametro da tubagem de refrigerante

Utilize os mesmos didmetros como ligagdes nas unidades de
exterior:

Diametro exterior do tubo (mm)

Tubagem de liquido Tubagem de gas

26,4 12,7

Material da tubagem de refrigerante

= Material da tubagem: Cobre desoxidado com &cido fosférico
sem soldaduras.

= Ligacdes abocardadas: Utilize apenas material recozido.

= Grau de témpera e espessura das tubagens:

Didmetro Grau de Espessura (t)@
exterior (D) témpera
6,4 mm (1/4 pol.) | Recozido (O) >0,8 mm 2
12,7 mm (1/2 @i
pol.)

@ Dependendo da legislagdo aplicavel e da pressdo maxima de
trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificacéo
da unidade), podera ser necessaria uma maior espessura da
tubagem.
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7 Instalagao elétrica

6.1.2 Isolamento da tubagem de refrigerante

= Utilize espuma de polietileno como material de isolamento:

= com uma taxa de transferéncia de calor entre 0,041 e 0,052 W/
mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)

= com uma resisténcia térmica de pelo menos 120°C

= Espessura do isolamento

Diametro exterior |Diametro interior do Espessura do

do tubo (9,) isolamento (9;) isolamento (t)
6,4 mm (1/4 pol.) 8~10 mm =10 mm
12,7 mm (1/2 pol.) 14~16 mm =13 mm

Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade for superior a
80% de HR (humidade relativa), a espessura dos materiais isolantes
deve ser de pelo menos 20 mm, para evitar condensagéo na
superficie do vedante.

6.2 Ligar a tubagem de refrigerante

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

6.2.1 Para ligar a tubagem de refrigerante a
unidade de interior

ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE
INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente
inflamavel.

= Comprimento da tubagem. A tubagem de refrigerante deve ser
tao curta quanto possivel.

1 Utilize ligagdes abocardadas para ligar a tubagem de
refrigerante a unidade.

2 lIsole a tubagem de refrigerante, o cabo de interligagéo e a
mangueira de drenagem na unidade interior da seguinte forma:

Tubo de gas

Isolamento do tubo de gas
Cabo de interligacao

Tubo de liquido

Isolamento do tubo de liquidos
Fita de acabamento
Mangueira de drenagem

Q 00T ®

AVISO

Certifique-se de que isola toda a tubagem de refrigerante.
Qualquer tubagem exposta podera originar condensagéo.

7 Instalacao elétrica

A PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

A AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentagao.

A AVISO

Utilize um disjuntor do tipo omnipolar, com corte de
contactos de pelo menos 3 mm, proporcionando uma
interrupcao total em estado de sobretensédo de
categoria lll.

A AVISO

Se o0 cabo de alimentagéo ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificacdo semelhante, para evitar
acidentes.

A AVISO

NAO ligue a fonte de alimentagdo & unidade interior. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A AVISO

= NAO utilize pegas eléctricas adquiridas localmente no
interior do produto.

= NAO ramifique a fonte de alimentagdo para a bomba
de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A AVISO

Mantenha a cablagem de interligagado afastada dos tubos
de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam
muito quentes.

71 Especificagcoes dos componentes
das ligacoes elétricas padrao

Componente

cabo de 4 condutores
1,5 mm?>~2,5 mm? e
utilizavel a 220~240 V

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Cabo de interligacéo (interior—exterior)

7.2 Para efetuar a instalagao elétrica a
unidade interior
As ligagdes eléctricas devem ser efectuadas segundo o disposto no

manual de instalagdo, cumprindo as normas e os codigos de
conduta nacionais relativamente a instalagdes eléctricas.

1 Coloque a unidade interior nos ganchos da placa de
montagem. Utilize as marcas "A" como guia.

a Placa de montagem (acessoério)
b Cabo de interligacéo
¢ Guia dos fios

2 Abra o painel frontal e, em seguida, abra a tampa para
assisténcia técnica. Consulte o guia de referéncia do instalador
para consultar o procedimento de abertura.

Manual de instalagéo
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8 Concluir a instalagao da unidade de interior

3 Passe o cabo de interligacédo da unidade de exterior através do
orificio de passagem na parede, através da parte traseira da
unidade interior e através da parte frontal.

Nota: Caso o cabo de interligagéo ja esteja descarnado, cubra as
extremidades com fita isoladora.

4 Dobre a extremidade do cabo para cima.

@ AVISO

= Certifique-se de que as linhas de alimentagdo e de
transmissdo estdo afastadas uma da outra. A
cablagem de transmisséo e a de alimentacdo podem
cruzar-se, mas NAO seguir em paralelo.

= Para evitar quaisquer interferéncias eléctricas, a
distancia entre ambas as ligacdes eléctricas deve ser
SEMPRE de pelo menos 50 mm.

A AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
0s animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incéndio.

a Placa de bornes
b Placa de componentes elétricos
¢ Bragadeira de cabos

Descarne as extremidades dos fios aproximadamente 15 mm.

Faga corresponder as cores dos fios aos numeros dos
terminais nas placas de bornes das unidades interiores e
aperte firmemente os fios aos terminais correspondentes.

7 Ligue o fio de ligagéo a terra ao terminal correspondente.
Aperte firmemente os fios com os parafusos dos bornes.

9 Puxe os fios para se certificar de que estdo bem seguros e, em
seguida, prenda-os com a bracadeira.

10 Organize os fios de forma a que a tampa para assisténcia
técnica encaixe firmemente e, em seguida, feche a tampa para
assisténcia técnica.

7.3 Ligacao de acessorios opcionais
(interface de utilizador com fios,
interface de utilizador central,
adaptador sem fios, etc.)

1 Retire a tampa da caixa da instalagéo elétrica.

2 Ligue o cabo de ligagdo conector S21 e puxe o suporte de
cabos conforme indicado na figura seguinte.

a Encaminhamento do suporte de cabos S21 para o
adaptador sem fios

b Encaminhamento do suporte de cabos S21 para outras
aplicagbes

¢ Conector S21

3 Volte a colocar a tampa da caixa da instalacéo elétrica e puxe o
suporte de cabos a volta, conforme mostrado na figura anterior.

8 Concluir a instalagao da
unidade de interior

8.1 Isolamento da tubagem de
drenagem, da tubagem de
refrigerante e do cabo de
interligagao

1 Apo6s a tubagem de drenagem, a tubagem de refrigerante e as
ligacbes eléctricas estarem concluidas. Envolva os tubos de
refrigerante, o cabo de interligagdo e a mangueira de drenagem

com fita de isoladora. Sobreponha pelo menos metade da
largura da fita em cada volta.

a b
I/ - °

=1}

A0

e

F e E

Mangueira de drenagem

Cabo de interligagao

Placa de montagem (acessorio)

Tubos de refrigerante

Parafuso de fixagdo da unidade interior M4x12L
(acessorio)

Estrutura inferior

®QO0T O

-

8.2 Para passar os tubos pelo orificio
na parede

1 Organize os tubos de refrigerante ao longo da marcagao do
caminho do tubo na placa de montagem.
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9 Activacgao

a Mangueira de drenagem

b Calafete este orificio com massa ou material de
calafetagem

¢ Fita adesiva de vinil

d Fita de isolamento

e Placa de montagem (acessorio)
AVISO

= NAO dobre os tubos de refrigerante.

« NAO pressione os tubos de refrigerante contra a
estrutura inferior ou a grelha frontal.

2 Passe a mangueira de drenagem e os tubos de refrigerante
através do orificio na parede.

8.3 Fixagao da unidade na placa de
montagem

1 Coloque a unidade interior nos ganchos da placa de
montagem. Utilize as marcas "A" como guia.

2 Pressione a estrutura inferior da unidade com as duas maos
para a colocar nos ganchos inferiores da placa de montagem.
Certifique-se de que os fios NAO ficam estrangulados em lado
nenhum.

Nota: Tenha cuidado para que o cabo de interligagdo NAO fique
preso na unidade interior.

3 Pressione a extremidade inferior da unidade interior com as
duas maos até esta ficar bem presa nos ganchos da placa de
montagem.

4 Fixe a unidade interior a placa de montagem utilizando 2
parafusos de fixacdo da unidade interior M4x12L (acessorio).

9 Activacao

@ AVISO

Lista de verificagdo geral para ativagdao. Além das
instrucbes de ativagcdo incluidas neste capitulo, esta
disponivel também uma lista de verificacdo geral para
ativagao no Daikin Business Portal (requer autenticagéo).

A lista de verificagdo geral para ativagdo complementa as
instrugdes deste capitulo e pode ser utilizada como guia e
modelo de relatério durante a ativacdo e entregue ao
utilizador.

AVISO

Opere a unidade SEMPRE com termistores e/ou
interruptores/sensores de pressdo. Caso CONTRARIO,
pode resultar num compressor queimado.

9.1 Lista de verificacao antes da
activacao

Apos a instalagéo da unidade, verifique primeiro os itens listados em

seguida. Apos efetuar todas as verificacdes, a unidade DEVE ser

fechada. Ligue a unidade a corrente depois de estar fechada.

\:‘ Leu integralmente as instru¢des de instalagéo, tal como
descrito no guia de referéncia do instalador.

As unidades interiores estdo montadas

adequadamente.

L]

D A unidade de exterior esta montada adequadamente.
Entrada e saida de ar

L]

Verifique se a entrada e a saida de ar da unidade NAO
estdo obstruidas por papéis, cartdes ou qualquer outro
material.

NAO ha fases em falta nem inversdes de fase.

[J

Os tubos de refrigerante (gas e liquido) tém isolamento
térmico.

[J

D Drenagem
Certifigue-se de que a drenagem flui sem problemas.

Consequéncia possivel: Pode pingar agua da
condensagéo.

O sistema estd adequadamente ligado a terra e os
terminais de ligagéo a terra estdo apertados.

L]

Os fusiveis ou os dispositivos de protecgéo localmente
instalados sdo instalados em conformidade com este
documento e NAO foram desviados.

L]

A tensédo da fonte de alimentagao esta de acordo com a
tensdo na placa de especificagdes da unidade.

Os fios especificados sao utilizados para o cabo de
interligagao.

A unidade interior recebe os sinais da interface de
utilizador.

NAO existem ligagdes soltas nem componentes
eléctricos danificados na caixa de distribuigado.

A resisténcia de isolamento do compressor esta boa.

HEREEREE RN NN

NAO existem componentes danificados nem tubos
estrangulados dentro das unidades de interior e de
exterior.

NAO existem fugas de refrigerante.

L]

O tamanho correcto dos tubos esta instalado e os tubos
estdo adequadamente isolados.

L]

\:‘ As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de
exterior estao totalmente abertas.

9.2 Efectuar um teste de
funcionamento

Pré-requisito: A alimentacdo eléctrica DEVE encontrar-se no
intervalo especificado.

Pré-requisito: O teste de funcionamento pode ser realizado no
modo de refrigeragao ou de aquecimento.

Pré-requisito: O teste de funcionamento deve ser realizado em
conformidade com o manual de operagdes da unidade interior, para
assegurar que todos os componentes e funcionalidades estdo a
trabalhar correctamente.

1 No modo de refrigeragcdo, seleccione a temperatura
programavel mais baixa. No modo de aquecimento, seleccione
a temperatura programavel mais alta. Se necessario, é possivel
desactivar o teste de funcionamento.
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10 Eliminacao

2 Quando o teste de funcionamento estiver concluido, regule a
temperatura para um nivel normal. No modo de refrigeracgao:
26~28°C, no modo de aquecimento: 20~24°C.

3 O funcionamento do sistema é interrompido 3 minutos depois
de a unidade ser desligada.

9.2.1 Efectuar um teste de funcionamento no
Inverno

Ao utilizar o aparelho de ar condicionado no modo de refrigeragao
no Inverno, regule-o para realizar um teste de funcionamento
utilizando o método seguinte.

Para unidades FTXP e ATXP
( ~ W TEMP
1 PrimalTEMP], LLJ e em simultaneo.

i A
2 Prima [TEMP|,

Seleccione 1.

3
4 Prima .
5 Prima L&0L para ligar o sistema.

Resultado: O teste de funcionamento para automaticamente
decorridos cerca de 30 minutos.

6 Para interromper o funcionamento, prima OFF ).

Para unidades FTXF e ATXF

1 Prima para ligar o sistema.

- 1 -
2 Prima o centro de ITEMP| (L~ Je em simultaneo.
3 Prima duas vezes.

Resultado: |~ ¢é apresentado no visor. O teste de
funcionamento é seleccionado. O teste de funcionamento para

automaticamente decorridos cerca de 30 minutos.

4 Para interromper o funcionamento, prima .
INFORMAGOES

Algumas fungées NAO podem ser utilizadas no modo de
teste de funcionamento.

Se houver uma falha de energia durante o funcionamento, o sistema
reinicia-se automaticamente mal a energia seja restabelecida.

10 Eliminacao

AVISO

NAO tente desmontar pessoalmente o sistema: a
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do 6leo e de outros componentes DEVEM ser efectuados
de acordo com a legislacdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estagédo de tratamento
especializada, para reutilizagdo, reciclagem e/ou
recuperagao.

11 Dados técnicos

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes esta
disponivel no Daikin Business Portal (autenticacédo obrigatéria).

111 Esquema eléctrico

O esquema eléctrico é fornecido com a unidade, e esta
localizado no interior da unidade de exterior (parte de baixo da
placa superior).

11.1.1

Para pegas aplicadas e numeragéo, consulte o esquema elétrico na
unidade. A numeracdo das pecgas utiliza numeragéo arabe por
ordem crescente para cada pega e é representada na visdo geral
abaixo pelo simbolo "*" no codigo da peca.

Legenda unificada do esquema eléctrico

Simbolo [Significado Simbolo |Significado

 __|Disjuntor D

Ligagéo a terra de

protecéo

Ligacéo Ligagéo de protegéo de

terra (parafuso)

® @©

ea-«= =3[} Conector Retificador

J,— Ligacéo a terra ~(-— Conector do relé
“HCWW--|Ligacdes elétricas @ Conector de curto-circuito
locais
—E— Fusivel -o- Borne
_@_ Unidade interior || Placa de terminal
INDOOR
__&_ Unidade de o e Bragadeira
OUTDOOR exterior
_j/ Dispositivo de
corrente residual
Simbolo |Cor Simbolo Cor
BLK Preto ORG Cor de laranja
BLU Azul PNK Cor de rosa
BRN Castanho PRP, PPL Roxo
GRN Verde RED Vermelho
GRY Cinzento WHT Branco
YLW Amarelo
Simbolo Significado
A*P Placa de circuito impresso
BS* Botdo LIGAR/DESLIGAR,

interruptor de funcionamento

BZ, H*O Sinal sonoro

c* Condensador

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Ligagéo, conector

D*, VD Diodo

DB* Ponte de diodos

DS* Interruptor DIP

E*H Aquecedor

FU*, F*U, (consulte as Fusivel

caracteristicas na placa de

circuito impresso no interior da

unidade)

FG* Conector (ligagao a terra da
estrutura)

H* Suporte

H*P, LED*, V*L Lampada piloto, diodo emissor

de luz
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11 Dados técnicos

Simbolo Significado Simbolo Significado
HAP Diodo emissor de luz (monitor de WRC Controlo remoto sem fios
servico - verde) X* Borne
HIGH VOLTAGE Tensbes elevadas X*M Placa de bornes (bloco)
IES Sensor Intelligent eye Y*E Serpentina da vélvula de
IPM* Méodulo de alimentagéo expansao eletronica
inteligente Y*R, Y*S Serpentina da vélvula solenoide
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Relé magnético de inversao
L Fase ZC Nucleo de ferrite
L* Bobina ZF, Z*F Filtro de ruido
L*R Reator
M* Motor de passo
M*C Motor do compressor
M*F Motor do ventilador
M*P Motor da bomba de drenagem
M*S Motor de oscilagao
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Relé magnético
N Neutro
n=* N=* Numero de passagens pelo
nucleo de ferrite
PAM Modulagéo por amplitude de
impulso
PCB* Placa de circuito impresso
PM* Médulo de alimentagéo
PS Fonte de alimentacédo de
comutagao
PTC* Termistor PTC
Q* Transistor bipolar com porta
isolada (IGBT)
Q*C Disjuntor
Q*DI, KLM Disjuntor de fugas a terra
QL Protecdo de sobrecarga
Q*M Interruptor térmico
Q*R Dispositivo de corrente residual
R* Resisténcia
R*T Termistor
RC Recetor
S*C Interruptor de limite
S*L Interruptor de boia
S*NG Detecao de fugas de refrigerante
S*NPH Sensor de pressao (alta)
S*NPL Sensor de pressao (baixa)
S*PH, HPS* Presséstato (alta pressao)
S*PL Pressoéstato (baixa pressao)
ST Termostato
S*RH Sensor de humidade
S*W, SW* Interruptor de operagéo
SA*, F1S Descarregador de sobretensédo
SR*, WLU Recetor de sinal
SS* Interruptor-seletor
SHEET METAL Placa de bornes fixa
TR Transformador
TC, TRC Transmissor
V*, R*V Varistor
V*R Ponte do diodo, modulo de
poténcia do transistor bipolar de
porta isolada (IGBT)
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