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1 Tietoa tasta asiakirjasta

TIETOJA

Varmista, etta kayttajalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda
hanta sailyttamaan ne tulevaa tarvetta varten.

Kohdeyleis6

TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissd, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sek& maallikoiden kayttéon kaupallisissa
toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
= Muoto: Paperi (sisdyksikon laatikossa)
= Sisdyksikon asennusopas:
= Asennusohjeet
* Muoto: Paperi (sisdyksikon laatikossa)
= Asentajan viiteopas:

= Asennuksen valmistelu, hyvat menettelytavat, viitetiedot...

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjéan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
kaannoksia.
Tekniset rakennetiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana

alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

2 Tietoja pakkauksesta

21 Sisayksikko

TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat vain esimerkkeja, eivatkd ne
valttamatta vastaa jarjestelmasi sijoittelua.

211 Varusteiden poistaminen sisayksikosta

1 Poista pakkauksen pohjalla olevat varusteet.

a b ¢ d e f
1% 1% 1% 2x% 2x 2%

Asennusopas

Kayttdopas

Yleiset varotoimet
Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja
hopeahiukkassuodatin (vain FTXP)
Sisayksikon kiinnitysruuvi (M4x12L). Katso
"5.5.3 Yksikon kiinnittdminen asennuslevyyn" [ 10].
Paristo AAA.LRO3 (alkali) kayttoliittymaa varten
Kayttoliittyman pidin

Kayttoliittyma

Asennuslevy

®

-0

Asennusopas

4

DAIKIN

(A)(F)TXP20~35M5V1B + FTXP20~35M5V1B9
Daikin-huoneilmastointilaite
3P519299-4Q - 2020.06


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

3 Tietoja yksikosta

3 Tietoja yksikosta

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

3.1 Jarjestelman sijoittelu

a

a Sisayksikkd

b Huoltoluukku

¢ llimansuodatin

d Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja
hopeahiukkassuodatin (vain FTXP)

e Kylmaaineputkisto, tyhjennysletku ja
yhteiskytkentékaapeli

f Eristysnauha

3.2 Toiminta-alue

Kayttotila Toiminta-alue

Jaahdytys@® = Ulkolampétila: —10~46°C DB
= Sisalampdtila: 18~32°C DB

= Sisailman kosteus: <80%

Lammitys® = Ulkolampdtila: —15~24°C DB
= Sisalampdtila: 10~30°C DB
Kuivaus® = Ulkolampdtila: —10~46°C DB

= Sisalampétila: 18~32°C DB

= Sisailman kosteus: <80%

@ Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan, jos yksikkd
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

® Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiinty, jos yksikko
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

4 Valmistelu

4.1 Asennuspaikan valmisteleminen

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdéd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

411 Sisdyksikdn asennuspaikan vaatimukset

= Vedenpoisto. Varmista, ettd kondenssivesi padsee poistumaan
asianmukaisesti.

= Seinan eristys. Jos seinan lampdtila ylittdad 30°C ja suhteellinen
kosteus on enemman kuin 80% tai jos seindan johdetaan raikasta
ilmaa, tarvitaan lisderistys (vahintddan 10 mm:n paksuinen
polyeteenivaahto).

= Seinan lujuus. Tarkista, onko seina tai lattia riittdvan tukeva
kestdmaan yksikon painon. Jos tastd ei ole tayttd varmuutta,
vahvista seinaa tai lattiaa ennen yksikon asentamista.

= Etaisyys. Asenna yksikko vahintdan 1,8 m:n etaisyydelle lattiassa
ja pidd mielessd seuraavat vaatimukset, jotka koskevat
etaisyyksia seinista ja katosta:

o
3¢
Al

(mm)

4.2 Kylmaaineputkiston valmistelu

421 Kylmaaineputkiston vaatimukset

@ HUOMIOITAVAA

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia
kylmaaineelle. Kayta fosforihappopelkistettyd, saumatonta
kupariputkea kylmaainetta varten.

= Putkien sisélld saa olla vierasta ainetta valmistuséljyt mukaan
lukien <30 mg/10 m.

Kylmaaineputkiston halkaisija

Kayta samoja halkaisijoita kuin ulkoyksikdiden liitdnndissa:

Luokka L1-nesteputkisto L1-kaasuputkisto
20~35 76,4 @9,5

Kylma&aineputkiston materiaali
= Putkiston materiaali: Fosforihappopelkistetty saumaton kupari.
= Laippaliitdnnat: Kayta vain karkaistua materiaalia.

= Putkiston temperointiaste ja paksuus:

Ulkohalkaisija | Temperointiaste| Paksuus (t)®
()]
6,4 mm (1/4")

Karkaistu (O) >0,8 mm 2

N
&
\

@ Sovellettavan lainsdadannon ja yksikon suurimman typaineen
mukaan (katso PS High yksikon nimikilvessa) voidaan tarvita
paksumpia putkia.

422 Jaahdytysputkiston eristys

= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:

= lammonsiirtonopeus valillda 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja
0,045 kcal/mh°C)

= lammonkesto vahintaan 120 °C

= Erityksen paksuus

TIETOJA Putken Erityksen Eristyksen paksuus
Aénenpainetaso on alle 70 dBA. ulkohalkaisija (&,) | sisédhalkaisija (9;) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
= llmavirta. Huolehdi siita, ettd mikaan ei tuki ilmavirtaa.
(A)(F)TXP20~35M5V1B + FTXP20~35M5V1B9 DAIKIN Asennusopas
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5 Asennus

Jos lampdtila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
eristemateriaalin tulee olla vahintadn 20 mm paksua kondensaation
ehkaisemiseksi eristeen pinnalla.

5 Asennus
5.1 Sisayksikon avaaminen

51.1 Etupaneelin irrottaminen

1 Tartu etupaneeliin sen sivuilla olevista kielekkeista ja avaa se.

AN

a Paneelin kielekkeet

2 Poista etupaneeli liu'uttamalla sitd vasemmalle tai oikealle ja
vetamalla sita itseasi kohti.

Tulos: Etupaneelin akseli irtoaa 1 puolella.

3 Irrota etupaneelin akseli toiselta puolelta samalla tavalla.

a Etupaneelin akseli

51.2 Etupaneelin asentaminen

1 Kiinnitd etupaneeli. Kohdista akselit koloihin ja paina ne
kokonaan sisaan.

2 Sulje etupaneeli hitaasti; paina kumpaakin reunaa ja keskiosaa.

51.3 Etusaleikon irrottaminen

A HUOMIO

Kayta riittdvaa henkil6kohtaista suojavarustusta
(suojakasineet, turvalasit jne.) kun asennat, suoritat
kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.

1 Irrota etupaneeli iimansuodattimen irrottamista varten.
Irrota 2 ruuvia etuséleikosta.

3 Paina alas 3 ylakoukkua, jotka on merkitty symbolilla, jossa on

RO

.

a Ylakoukku
b  Symboli, jossa on 3 ympyraa

4 Lappa kannattaa avata ennen etusaleikon irrottamista.

5 Aseta molemmat kadet etusaleikon keskiosan alapuolelle,
paina sita ylospain ja sitten itsedsi kohti.

514 Etusaleikon asentaminen

1 Laita etusaleikko paikoilleen ja kiinnita 3 ylakoukkua tukevasti.
Asenna etusaleikkdon takaisin 2 ruuvia (luokka 20~35).

Asenna ilmansuodatin ja kiinnita sitten etupaneeli.

5.1.5 Sahkojohtorasian kannen irrottaminen

1 Irrota etusaleikko.
Irrota 1 ruuvi séhkdjohtorasiasta.

Avaa sahkojohtorasian kansi vetamalla kannen paalla olevaa
ulkonevaa osaa.

4 Vapauta pohjassa oleva kieleke ja irrota sahkdjohtorasian
kansi.

. a Kieleke
3 ympyraa. b Kannen paalla oleva ulkoneva osa
¢ Ruuvi
5 Asenna kansi takaisin ripustamalla alakieleke
sahkdjohtorasiaan ja liu'uttamalla kansi 2 ylakielekkeeseen.
Asennusopas DAIKIN (A)(F)TXP20~35M5V1B + FTXP20~35M5V1B9
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5 Asennus

5.1.6 Huoltokannen avaaminen

1 Irrota 1 ruuvi huoltokannesta.

2 Veda huoltokansi vaakasuorassa ulos yksikosta.

a Huoltokannen ruuvi
b  Huoltokansi

5.2 Sisayksikon asennus

5.21 Asennuslevyn asentaminen

1 Asenna asennuslevy tilapaisesti.
Suorista asennuslevy.

Merkitse porauskohtien keskipisteet seindan kayttamalla
mittanauhaa. Aseta mittanauhan paa symbolin > kohdalle.

4 Viimeistele asennus kiinnittdmallda asennuslevy seindan
M4 x25L-ruuveilla(hankitaan erikseen).

TIETOJA

Irrotettua  putkiaukon
asennuslevyn taskussa.

suojusta  voidaan  sailyttaa

116.5

o 7 ;
)\ 3
r NOZN
337 ‘48
770 (mm)

Asennuslevy luokkaa 20~35 varten
Asennuslevyn suositeltavat kiinnityskohdat
Tasku putkiaukon suojusta varten
Kielekkeet vesivaa'an asettamista varten
Reika lapi seinan @65 mm
Tyhjennysletkun paikka

Mittanauhan paikka symbolin > kohdalla
Kaasuputken paa

Nesteputken paa

SQ w0 Q20T P>

5.2.2 Reian poraaminen seindan

HUOMIO

Jos seindssa on metallirunko tai -levy, kayta seindan
upotettua putkea ja suojusta |apivientireidssa
kuumenemisen, sahkdiskun tai tulipalon ehkaisemiseksi.

@ HUOMIOITAVAA

Putkien  ymparilla  olevat raot on ftiivistettava
tiivistemateriaalilla  (hankittava erikseen) vesivuotojen
ehkaisemiseksi.

1 Poraa seinaan 65 mm:n lapivientireikd niin, ettd se viettda
alaspain kohti ulkopuolta.

2 Laita seindan upotettava putki reikaan.

Laita Iapivientireian suojus seindputkeen.

b a (mm)

a Seindan upotettu putkisto
b Tiivistemassa
¢ Lapivientireian suojus

4 Kun kytkennat, kylmaaineputket ja poistoputki on asennettu,
muista tiivistéa rako tiivistemassalla.

5.2.3 Putkiaukon suojuksen irrottaminen

Putkiaukon suojus taytyy irrottaa, kun putkisto liitetdan oikealle
puolelle, oikealle alas, vasemmalle puolella tai vasemmalle alas.

1 Leikkaa irti putkiaukon suojus etusaleikdn sisapuolelta
lehtisahalla.

2 Poista purseet leikatusta osasta kayttdmalla puolipytreda
neulaviilaa.

@ HUOMIOITAVAA

Ala kayta karkipihteja putkiaukon suojuksen irrottamiseen,
silla se vaurioittaa etusaleikkoa.

5.24

Varmista, ettd kondenssivesi paasee poistumaan asianmukaisesti.
Tahan kuuluu:

Tyhjennyksestéa huolehtiminen

= Yleisia ohjeita

= Tyhjennysputkiston liittdminen sisayksikkdon

= Tarkistaminen vesivuotojen varalta

Yleisia ohjeita

= Putken pituus. Pida tyhjennysputkisto mahdollisimman lyhyena.

= Putken koko. Jos tarvitaan tyhjennysletkun jatke tai upotettu
tyhjennysputki, kaytd asianmukaisia osia, jotka sopivat letkun
etupaahan.

B

718

|LD16

(A)(F)TXP20~35M5V1B + FTXP20~35M5V1B9
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5 Asennus

@ HUOMIOITAVAA

= Asenna tyhjennysletku viettdmaan alaspain.
= Loukkuja ei sallita.

« Al4 laita letkun paata veteen.

= Tyhjennysletkun jatke. Kaytd tyhjennysletkun jatkamiseen
erikseen hankittavaa @16 mm:n letkua. Ald unohda kéayttaa
lampoeristysputkea jatkoletkun sisatiloissa olevassa osassa.
-l

a o
Q
_‘__I:D AT

a Sisayksikdn mukana toimitettu tyhjennysletku
b Lampderisteputki (hankitaan erikseen)
¢ Jatkotyhjennysletku

a © b c

= Jaykka PVC-putki. Kun tyhjennysletkuun liitetdan suoraan jaykka
PVC-putki (nimellis-&d 13 mm) kuten upotetun putkiston kanssa,
kayta erikseen hankittava tyhjennysmuhvia (nimellis-& 13 mm).

a @© b c
5 | |
] - - O

a Sisayksikdn mukana toimitettu tyhjennysletku
b Tyhjennysmuhvi, nimellis-& 13 mm (hankitaan erikseen)
¢ Jaykka PVC-putki (hankitaan erikseen)

= Kondensaatio. Ryhdy toimenpiteisiin kondensaatiota vastaa.
Erista tyhjennysputkisto kokonaisuudessaan rakennuksen sisalla.

1 Asenna tyhjennysletku tyhjennysputkeen seuraavan kuvan
mukaisesti, jotta se pysyy tyhjennysputken sisalla.

I

250

_|.| mm

Putkiston liittiminen oikealle puolelle, oikealle
puolelle taakse tai oikealle puolelle alas

TIETOJA

Tehdasasetus on oikeanpuoleinen putkisto. Irrota
vasemmanpuoleista putkistoa varten putkisto oikealta
puolelta ja asenna se vasemmalle puolelle.

1 Kiinnita
alaosaan.

tyhjennysletku vinyyliteipilla kylmaaineputkien

2 Kiedo tyhjennysletku ja kylm&aineputket yhteen eristysnauhalla.

C

A Putket oikealla puolella

B Putket oikealla alhaalla

C Putket oikealla takana

a Irrota putkiaukon suojus tasta oikeanpuoleista putkistoa
varten

b Irrota putkiaukon suojus tasta oikealla alhaalla olevaa
putkistoa varten

Putkiston liittdminen vasemmalle puolelle,
vasemmalle puolelle taakse tai vasemmalle
puolelle alas

TIETOJA

Tehdasasetus on oikeanpuoleinen putkisto. Irrota
vasemmanpuoleista putkistoa varten putkisto oikealta
puolelta ja asenna se vasemmalle puolelle.

1 lIrrota eristeen Kiinnitysruuvi oikealta puolelta ja irrota
tyhjennysletku.

2 Irrota tyhjennystulppa vasemmalta puolelta ja Kkiinnitd se
oikealle puolelle.

@ HUOMIOITAVAA

Ala levita voiteludljya (kylmaainedljyd) tyhjennystulppaan,
kun laitat sité paikalleen. Tyhjennystulppa voi haurastua ja
aiheuttaa vuotamista.

3 Asenna tyhjennysletku vasemmalla puolelle ja muista kiristaa
se kiinnitysruuvilla; muuten vetta saattaa vuotaa.

a Eristeen kiinnitysruuvi
b  Tyhjennysletku
4 Kiinnitd  tyhjennysletku
vinyyliteipilla.

kylmaaineputkiston  alapuolelle

Putkisto vasemmalla puolella

Putkisto vasemmalla takana

Putkisto vasemmalla alhaalla

Irrota putkiaukon suojus tésta vasemmanpuoleista
putkistoa varten

Irrota putkiaukon suojus tésta vasemmalla alhaalla
olevaa putkistoa varten

o OW>

=3

Asennusopas
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5 Asennus

Tarkistaminen vesivuotojen varalta

1 Irrota ilmansuodattimet.

2 Kaada hitaasti noin 1 litra vettad tippavesialtaaseen ja tarkista,
vuotaako vetta.

5.3 Kylmaaineputkiston liitannat

VAARA: PALAMISEN VAARA

Kaasuputki
Kaasuputken eristys
Yhteiskytkentakaapeli
Nesteputki
Nesteputken eristys
Eristysnauha
Tyhjennysletku

Q w®QO0T O

@ HUOMIOITAVAA

Muista eristda kaikki kylmaaineputket. Paljas putki voi
aiheuttaa kondensaatiota.

9
F

Sahkojohtojen kytkenta

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttokaapelina.

5.31 Kylmaaineputkiston liittdmisohjeita

Huomioi seuraavat ohjeet putkia liitettdessa:

= Voitele laipan sisdpinta eetteri- tai esteridljylla, kun kiinnitat
laippamutteria. Kiristd kasin 3 tai 4 kierrosta ennen lopullista
kiristysta.

| \ lg
‘
:
,

= Kayta aina 2 kiintoavainta laippamutterin avaamiseen.

= Kayta aina sekd Kkiinto- ettd momenttiavainta laippamutterin
kiristamiseen, kun liitdt putkia. Tama ehkaisee mutterin
murtumista ja vuotoja.

Momenttiavain
Kiintoavain
Putkiliitos
Laippamutteri

a
b
c
d

Putkien koko |Kiristysmomen| Laipan mitat | Laipan muoto
(mm) tti (Nem) (A) (mm) (mm)
26,4 15~17 8,7~9,1 s
29,5 33~39 12,8~13,2 2R
212,7 50~60 16,2~16,6 T‘ r\ R=

A do4~08

5.3.2 Kylmaaineputkiston liittaminen
sisdyksikk6on
= Putken pituus. Pida kylmaaineputkisto mahdollisimman lyhyena.
1 Kytke kylmaaineputkisto yksikkoon kayttamalla laippaliitéantoja.

2 Erista sisayksikon kylmaaineputkisto, yhteiskytkentékaapeli ja
tyhjennysletku seuraavalla tavalla:

VAROITUS

Jos virransyo6ttdjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

VAROITUS

Al liitd virtalahdettd sisdyksikkdon. Se saattaa aiheuttaa
sahkaoiskun tai tulipalon.

VAROITUS

= Ala kaytd paikallisesti ostettuja sahkdosia tuotteen
sisalla.

BB B PP

= Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaléhdettd
rivilittimestd. Se saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

A VAROITUS

Pida yhteiskytkentajohto etaalla kupariputkista, joita ei ole
lampderistetty, silla nama putket tulevat hyvin kuumiksi.

5.41 Sahkojohtojen liittdminen sisdyksikkoon

Sahkotyét on  suoritettava asennusoppaan ja kansallisten

maaraysten tai menettelytapaohjeiden mukaisesti.

1 Aseta sisayksikko asennuslevyn koukkuihin. Kayta A-merkkeja
ohjeena.

a Asennuslevy (tarvike)
b  Yhteiskytkentékaapeli
¢ Johdinohjain
2 Avaa etupaneeli ja sitten huoltokansi. Katso "5.1 Sisayksikon
avaaminen" [» 6].
Vie yhteiskytkentédkaapeli ulkoyksikosta seinan lapivientireian
1api ja sitten sisayksikdn takaseinan ja etuosan lapi.
Huomautus: Jos yhteiskytkentdkaapeli on kuorittu etukateen,
suojaa paat eristysnauhalla.

4 Taivuta kaapelin paa ylos.

(A)(F)TXP20~35M5V1B + FTXP20~35M5V1B9
Daikin-huoneilmastointilaite
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6 Configuration

G HUOMIOITAVAA

= Varmista, etta virtakaapeli ja tiedonsiirtokaapeli ovat
erilladn. Ne saavat menna ristiin, mutta ne eivat saa
kulkea rinnakkain.

= Sahkoisten  hairididen  valttamiseksi  kummankin
johtimen vélisen etaisyyden taytyy olla aina vahintdan
50 mm.

A VAROITUS

Huolehdi siita, ettéd pienelaimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkoosia koskettavat pienelaimet
voivat aiheuttaa toimintahairidita, savua tai tulipalon.

Kuori johtimien paitd noin 15 mm.
Sovita johtimien varit yhteen sisdyksikdn riviliittimien
numeroiden kanssa, ja ruuvaa johtimet tiukasti kiinni vastaaviin
liittimiin.

7 Liitd maajohdin vastaavaan liittimeen.
Kiinnita johtimet tiukasti liittimien ruuveilla.

9 Varmista vetamalla, ettd johtimet ovat kunnolla kiinni, ja kiinnita
ne sitten johdinpitimella.

10 Aseta johtimet niin, ettd huoltokansi sopii kunnolla paikalleen, ja
sulje sitten huoltokansi.

5.5 Sisayksikon asennuksen
viimeistely

5.5.1 Tyhjennysputkiston, kylmaaineputkiston
ja yhteiskytkentakaapelin eristaminen

1 Kun tyhjennysputkisto, kylmaaineputkisto ja
yhteiskytkentékaapeli ovat valmiit. Kiedo kylmaaineputket,
yhteiskytkentakaapeli ja tyhjennysletku yhteen eristysnauhalla.
Aseta vahintdan puolet nauhan leveydesta limittdin jokaisella
kierroksella.

a b

Y o8 |

<. B

Tyhjennysletku

Yhteiskytkentakaapeli

Asennuslevy (tarvike)

Kylmaaineputkisto

Sisayksikon kiinnitysruuvi M4x12L (tarvike)
Pohjakehys

-0 20 T o

5.5.2 Putkien vieminen seinan reian lapi

1 Muotoile kylmaaineputket asennuslevyn putkireittimerkinnan

—-——

{77
;m}' Cr Tl

Tyhjennysletku

Tiivista tama reika tiivistemassalla tai tiivistysaineella
Vinyyliteippi

Eristysnauha

Asennuslevy (tarvike)

©Qo0T O

@ HUOMIOITAVAA
« Al4 taivuta kylmaaineputkia.

= Ala paina alarunkoon tai

etusaleikkdon.

kylmaaineputkia

2 Vie tyhjennysletku ja kylmaaineputket seinan reian lapi.

5.5.3 Yksikon kiinnittiminen asennuslevyyn

1 Aseta siséayksikko asennuslevyn koukkuihin. Kayta A-merkkeja
ohjeena.

2 Paina yksikdn alarunkoa molemmin kasin niin, ettd se asettuu
asennuslevyn alakoukkuihin. Varmista, etteivat johdot jaa
missaan kohdassa puristuksiin.

Huomautus: Huolehdi siitd, ettd yhteiskytkentdkaapeli ei ota kiinni
sisayksikkoon.

3 Paina sisdyksikon alareunaa molemmin ké&sin, kunnes
asennuslevyn koukut tarttuvat siihen tukevasti.
4 Kiinnita sisayksikko asennuslevyyn 2 sisayksikon

kiinnitysruuvilla M4x12L (tarvike).

6 Configuration

6.1 Eri osoitteen asettaminen

Jos 1 huoneeseen on asennettu 2 sisayksikk6a, voidaan asettaa eri
osoitteet 2 kayttoliittymaa varten.

mukaan. 1 Poista kayttoliittyman paristot.
2 Katkaise osoitteen hyppyjohdin.
Asennusopas DAIKIN (A)(F)TXP20~35M5V1B + FTXP20~35M5V1B9
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7 Kayttoonotto

Malli Painike

FTXP ja ATXP Pida painike painettuna noin
5 sekunnin ajan.

[
e

I
|

a Osoitteen hyppyjohdin

Tulos: Kayttoliittyma palaa edelliseen nayttoon.

7 Kayttoonotto

@ HUOMIOITAVAA

Varo, ettet vahingoita ympardivia osia, kun katkaiset
hyppyjohdinta.

@ HUOMIOITAVAA

Kéyta yksikkda aina termistorien ja/tai paineanturien/-
kytkimien kanssa. Muuten kompressori saattaa palaa.

3 Kytke virtalahde paalle.

Tulos: Sisayksikon lappa avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon
asettamista varten.

TIETOJA

= Jos asetusta ei tehdd ajoissa, kytke virtalahde pois
paalta ja odota vahintdan 1 minuutti ennen virtaldhteen
kytkemista uudelleen paalle.

4 Paina yhta aikaa:

Malli Painikkeet

FTXP ja ATXP e ‘ TEMP ja

5 Paina:

Malli Painike

FTXP ja ATXP TEME

6 Valitse:

Malli Symboli

FTXP ja ATXP A

7 Paina:

Malli Painike

FTXP ja ATXP

4 N

| & ——a
[ON |

a Toiminnan merkkivalo
b  Sisayksikon ON/OFF-kytkin

8 Paina sisayksikon ON/OFF-kytkinta, kun toiminnan merkkivalo

vilkkuu.
Hyppyjohdin Osoite
Tehdasasetus 1

Kun katkaistu pihdeilla 2

TIETOJA

Jos asetusta ei voitu tehdd toiminnan merkkivalon
vilkkuessa, tee tadma asetusprosessi uudelleen alusta
alkaen.

9 Kun asetus on tehty, paina:

71 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

Tarkista ensin alla luetellut kohteet yksikon asennuksen jalkeen. Kun
kaikki tarkistukset on tehty, yksikko taytyy sulkea. Kaynnista yksikko,
kun se on suljettu.

7.2 Koekayton suorittaminen
Edellytys: Virtalahteen taytyy olla maaritetylla alueella.

Edellytys:  Koekayttd  voidaan  suorittaa

lammitystilassa.

jashdytys- tai

Edellytys: Koekayttd taytyy suorittaa sisdyksikon kayttdoppaan
mukaisesti sen varmistamiseksi, ettd kaikki toiminnot ja osat toimivat
kunnolla.

1 Valitse jaahdytystilassa alin ohjelmoitava lampdtila. Valitse
lammitystilassa ylin ohjelmoitava lampdtila. Koekayttd voidaan
tarvittaessa poistaa kaytosta.

2 Kun koekayttd on paattynyt, aseta lampétila normaalille tasolle.
Jaahdytystila: 26~28°C, lammitystila: 20~24°C.

3 Jarjestelmd lakkaa
sammuttamisen jalkeen.

toimimasta 3  minuuttia  yksikdn
7.21 Koekayton suorittaminen talvikaudella

Kun ilmastointilaitetta kaytetadn Jaahdytys-tilassa talvella, aseta se
koekayttdtilaan seuraavalla tavalla.

FTXP-yksikot
A7) | TEMP
1 PainalTEMP| L~ Jja yhta aikaa.

A
Paina ITEMP |,
Valitse 7.

3
4 Paina .

5 Kytke jarjestelma paalle painamalla cooL

Tulos: Koekayttdé paattyy automaattisesti noin 30 minuutin
kuluttua.

6 Voit pysayttaa kayton painamalla m

TIETOJA

Eraita toimintoja ei voi kayttaa koekayttotilassa.

Jos kayton aikana esiintyy sahkokatkos, jarjestelma kaynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

8 Havittaminen

Laitteen purkamisessa seka kylmaaineen, o6ljyn ja muiden osien
kasittelyssa on noudatettava sovellettavia lakisaateisia maarayksia.
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Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavilla alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti kaytettavissa). Uusimpien teknisten tietojen koko
sarja on saatavilla Daikin Business Portal -portaalista (todennus vaaditaan).

9.1 Kytkentakaavio

Kytkentédkaavio toimitetaan yksikon mukana, ja se sijaitsee ulkoyksikon sisdpuolella (ylalevyn alapuoli).

Yhdistetty kytkentdkaavion selitys
Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on yksikon kytkentédkaaviossa. Osat on numeroitu arabialaisilla numeroilla nousevassa
jarjestyksessa, ja numerointi esitetdan alla olevassa yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa.
/_ : SUOJAKATKAISIN @ : MAADOITUS
—@— LITANTA @ © SUOJAMAA (RUUVI)
—(=— , D» : LITIN @ © TASASUUNTAIN
L © MAADOITUS —mmm)— :  RELELITIN
- I W - : ASENNUSPAIKALLA TEHTAVA JOHDOTUS l%‘ : OIKOSULKULIITIN
—+—F :© SULAKE —OO— ©LITIN
_'&‘_ SISAYKSIKK®O (111 © RIVILITIN
INDOOR
o_ﬁ : ULKOYKSIKKO o e : JOHDINPURISTIN
OUTDOOR
BLK : MUSTA GRN : VIHREA PNK : VAALEANPUNAINEN WHT : VALKOINEN
BLU : SININEN GRY : HARMAA PRP, PPL : PURPPURA YLW : KELTAINEN
BRN : RUSKEA ORG : ORANSSI RED 1 PUNAINEN
A*P : PIRILEVY PS : HAKKURITEHOLAHDE
BS* : PAINIKE PAALLE/POIS, KAYTTOKYTKIN PTC* : TERMISTORI PTC
BZ, H*O : SUMMERI Q* : ERISTETYN PORTIN KAKSINAPAINEN
c* : KONDENSAATTORI TRANSISTORI (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN* : LITANTA, LIITIN Q*DI : MAAVUOTOSUOJAKATKAISIN
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, Q'L : YLIKUORMASUOJA
W, X*A, K*R_* QM : LAMPOKYTKIN
D*, V*D : DIODI R* : VASTUS
DB* : DIODISILTA R*T : TERMISTORI
DS* : DIP-KYTKIN RC : VASTAANOTIN
E*H : LAMMITIN S*C : RAJAKYTKIN
F*U, FU* (OMINAISUUDET : SULAKE S*L : UIMURIKYTKIN
KATSO YKSIKON SISALLA S*NPH : PAINEANTURI (KORKEA)
OLEVAPIIRILEVY) S*NPL : PAINEANTURI (MATALA)
FG* : LIITIN (RUNGON MAA) S*PH, HPS* : PAINEKYTKIN (KORKEA)
H* : JOHDINSARJA S*PL : PAINEKYTKIN (MATALA)
H*P, LED*, V*L : MERKKIVALO, VALODIODI ST : TERMOSTAATTI
HAP : VALODIODI (HUOLTOMONITORI, VIHREA) S*RH : KOSTEUSANTURI
HIGH VOLTAGE : SUURJANNITE S*W, Sw* : KAYTTOKYTKIN
IES : INTELLIGENT EYE -ANTURI SA*, F1S : YLIJANNITESUOJA
IPM* : INTELLIGENT POWER -MODUULI SR*, WLU : SIGNAALIN VASTAANOTIN
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M : MAGNEETTIRELE SS* : VALINTAKYTKIN
L : JANNITE SHEET METAL : RIVILIITTIMEN KIINTEA LEVY
L* : KIERUKKA TR : MUUNTAJA
L'R : REAKTORI TC, TRC : LAHETIN
M* : ASKELMOOTTORI V¥ RV : VARISTORI
M*C : KOMPRESSORIN MOOTTORI V*R : DIODISILTA
M*F : TUULETTIMEN MOOTTORI WRC : LANGATON KAUKOSAADIN
M*P : TYHJENNYSPUMPUN MOOTTORI X* : LITIN
M*S : KAANTOMOOTTORI X*M : RIVILIITIN (LOHKO)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNEETTIRELE Y*E : ELEKTRONISEN PAISUNTAVENTTIILIN KAAMI
N : NOLLA Y*R, Y*S : KAANTEINEN MAGNEETTIVENTTIILIN
n=*, N=* : KIERTOJEN MAARA FERRIITTISYDAMEN LAPI KIERUKKA
PAM : PULSSIAMPLITUDIMODULAATIO z*C : FERRIITTISYDAN
PCB* : PIRILEVY ZF, Z'F : KOHINASUODATIN
PM* : VIRTAMODUULI
Asennusopas DAIKIN (A)(F)TXP20~35M5V1B + FTXP20~35M5V1B9
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