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1 Uber die Dokumentation
1.1 Informationen zu diesem
Dokument

INFORMATION

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer Uber die gedruckte
Dokumentation verfligt und bitten Sie ihn, diese als
Nachschlagewerk aufzubewahren.

Zielgruppe

Autorisierte Monteure

INFORMATION

Dieses Gerat ist fur die Nutzung durch erfahrene oder
geschulte Anwender in der Leichtindustrie oder in
landwirtschaftlichen Betrieben oder durch Laien in
gewerblichen Betrieben oder privaten Haushalten
konzipiert.

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der
vollstandige Satz besteht aus:

= Allgemeine Sicherheitshinweise:
= Sicherheitshinweise, die Sie vor der Installation lesen MUSSEN
= Format: Papier (in der Box der Inneneinheit)
= Inneneinheit-Installationsanleitung:
= Installationsanweisungen
= Format: Papier (in der Box der Inneneinheit)
= Referenz fiir Installateure:
bewahrte

= Installationsvorbereitung, Verfahrensweisen,

Referenzdaten etc.

= Format: Digital gespeicherte Dateien auf  http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Neueste Ausgaben der mitgelieferten Dokumentation kénnen auf der
regionalen Daikin-Webseite oder auf Anfrage bei lhrem Handler
verflugbar sein.

Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der
Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um
Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jungsten technischen Daten ist verfigbar auf der
regionalen Website Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der volistindige Satz der jingsten technischen Daten ist
verfugbar im Extranet unter Daikin (Authentifizierung erforderlich).

2 Uber die Verpackung

21 Innengerat

INFORMATION

Bei den folgenden Abbildungen handelt es sich nur um
Beispiele, die der Systemanordnung bei |hnen
maoglicherweise NICHT vollstandig entsprechen.

211 So entfernen Sie das Zubehor vom
Innengerat
1 Unten am Paket das Zubehor entfernen.

a b c d e f g
1% 1% 1x 2x 2x% 2x

a Installationsanleitung

b Betriebsanleitung

¢ Allgemeine Sicherheitshinweise

d Titan-Apatit-Desodorier-Filter und Silberpartikelfilter (nur fur
FTXP)

e Inneneinheit-Befestigungsschraube (M4x12L). Siehe
"5.5.3 Die Einheit auf der Montageplatte befestigen" auf
Seite 12.

f Trockenbatterie AAA.LRO3 (Alkaline) fir die
Benutzerschnittstelle

Installationsanleitung
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3 Uber die Einheit

g Benutzerschnittstellenhalter
h  Benutzerschnittstelle
i Montageplatte

3 Uber die Einheit

WARNUNG: ENTFLAMMBARES MATERIAL

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist verhalten
entflammbar.

4 Vorbereitung

4.1 Den Ort der Installation
vorbereiten

WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem
es keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquelle gibt
(Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas betriebenes
Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

411 Anforderungen an den Installationsort
des Innengerits

INFORMATION

Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.

= Luftstrom. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom nicht behindert
oder blockiert wird.

= Abfluss. Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser
ordnungsgemaf ablaufen kann.

= Wandisolierung. Wenn die Wand eine Temperatur von Uber 30°C
hat und 80% relative Luftfeuchtigkeit herrscht, oder wenn frische
Luft in die Wand eingeleitet wird, dann ist eine zusatzliche
Isolation erforderlich  (mindestens 10 mm stark, aus
Polyethylenschaum).

= Wandstarke. Prifen Sie, ob die Wand oder der Boden tragfahig
genug sind, um das Gewischt der Einheit zu tragen. Ist dies nicht
sichergestellt, verstarken Sie erst die Wand oder den Boden,
bevor Sie die Einheit installieren.

= Abstande. Installieren Sie die Einheit mindestens 1,8 m tiber dem
Fullboden und achten Sie darauf, dass in Bezug auf Wande und
Decke folgende Abstande eingehalten werden:

o
[5¢]
Al

250 250

(mm)

5 Installation

5.1 Offnen der Inneneinheit

511 Die Frontblende abnehmen

1 Auf beiden Seiten der Frontblende die Laschen fassen und die
Frontblende 6ffnen.

a Blendenlaschen

2 Die Frontblende nach links oder rechts schieben und dann zum
eigenen Korper hin ziehen, um sie zu entfernen.

Ergebnis: Der Frontblendenwelle wird auf 1 Seite getrennt.

3 Trennen Sie die Frontblendenwelle auf der anderen Seite auf
dieselbe Weise.

a Frontblendenwelle

5.1.2 Die Frontblende wieder anbringen

1 Die Frontblende anhangen. Die Achsen an den Nuten
ausrichten und sie ganz hineinschieben.

2 Langsam die Frontblende schliefen und auf beiden Seiten und
in der Mitte andrlcken.

51.3 Das Frontgitter abnehmen

A ACHTUNG

Tragen Sie wahrend der Installation und Wartung des
Systems angemessene personliche Schutzausristungen
(Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille etc.).

1 Die Frontblende abnehmen, um den Luftfilter zu entfernen.

2 Vom Frontgitter 2 Schrauben (Klasse 20~35) oder 3 Schrauben
(Klasse 50~71) entfernen.

3 Die 3 oberen Haken, die mit einem Symbol mit 3 Kreisen
gekennzeichnet sind, niederdriicken.

T
T

LU

a Oberer Haken
b  Symbol mit 3 Kreisen

4 Wir empfehlen, erst die Klappe zu 6ffnen und danach das
Frontgitter zu entfernen.

5 Mit beiden Handen unter die Mitte des Frontgitters fassen und
das Frontgitter nach oben driicken, dann zum eigenen Koérper.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Innenraum-Klimagerat von Daikin
3P512025-7H — 2018.09
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5 Installation

a Lasche
b Vorstehendes Teil oben auf der Abdeckung
¢ Schraube

5 Um die Abdeckung wieder zu installieren, erst die untere
Lasche in den Elektroschaltkasten einrasten, dann die
Abdeckung in die 2 oberen Laschen schieben.

5.1.6 Die Wartungsblende 6ffnen

1 Von der Wartungsblende 1 Schraube entfernen.

2 Die Wartungsblende herausziehen und horizontal von der
Einheit weg ziehen.

514 Das Frontgitter wieder anbringen

1 Das Frontgitter anbringen, indem Sie die 3 oberen Haken fest
einrasten lassen.

2 Ins Frontgitter 2 Schrauben (Klasse 20~35) oder 3 Schrauben
(Klasse 50~71) schrauben.

3 Den Luftfilter installieren und dann die Frontblende wieder

anbringen. w
5.1.5 Die Elektroschaltkasten-Abdeckung 2 \f\f:r;iﬂg‘:g’lgzg’;’a"”"gsr"e“de
entfernen
1 Das Frontgitter abnehmen. 5.2 Die Inneneinheit installieren
2 Vom Elektroschaltkasten 1 Schraube entfernen.
Die Elektroschaltkasten-Abdeckung &ffnen, dazu oben auf der 5.21 Die Montageplatte installieren
Abdeckung am vorstehenden Teil ziehen. 1 Die Montageplatte provisorisch installieren.

4 Die Lasche unten aushaken und die Elektroschaltkasten-

Abdeckung entfernen. Die Montageplatte ausnivellieren.

3 Mit einem BandmaR an der Wand die Mittelpunkte der
Bohrstellen markieren. Das Ende des Bandmalies am Symbol
">" ansetzen.

4 Die Montageplatte mit Schrauben M4x25L (bauseitig zu liefern)
an der Wand befestigen und damit die Installation abschlielRen.

INFORMATION

Die entfernte Rohranschluss-Abdeckung kann im Fach der
Montageplatte untergebracht werden.

Klasse 20~35:

a b c a c a

wa : c
117 (_J D o |1 |o > b 116.5

e}
© [
o0 d = d
N [

445
™

\\\
¥|\ j
445

\ K
€ /< ( re
48 .48
|
(mm)
Installationsanleitung DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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5 Installation

Klasse 50~71:

295

Empfohlene Befestigungspunkte der Montageplatte
Fach fir Rohranschluss-Abdeckung

Laschen zum Unterbringen einer Wasserwaage
Loch durch die Wand @65 mm

Position des Abflussschlauchs

Position des BandmaRes bei Symbol "™>"
Gasrohr-Ende

Flussigkeitsrohr-Ende

TQ a0 Q20T QO

5.2.2 Ein Loch in die Wand bohren

A ACHTUNG

Bei Wanden, die einen Metallrahmen oder eine
Metallplatte enthalten, benutzen Sie eine in die Wand
eingebettete Rohrleitung mit einer Wandabdeckung bei der
Wanddurchfiihrungsoéffnung, damit keine Hitze,
Stromschlaggefahr oder Brandgefahr entstehen kénnen.

HINWEIS

Denken Sie daran, die Zwischenraume um die Rohre
herum mit Dichtungsmaterial (bauseitig zu liefern) zu
fullen, damit kein Wasser eindringen kann.

1 Bohren Sie durch die Wand eine 65 mm starke
Wanddurchfihrungséffnung, die nach aulen hin ein Gefalle
nach unten aufweist.

In das Loch ein in die Wand eingebettetes Rohr einsetzen.
In das Wandrohr eine Wandung einsetzen.
ab

b a (mm)
a In Wand eingebettetes Rohr
b Kitt
¢ Abdeckung von Wanddurchfiihrungséffnung
4 Nach Durchfiihren der Verkabelung und des Verlegens der
Rohrleitungen fir Kaltemittel und Abfluss NICHT vergessen, die
Zwischenrdume mit Kitt abzudichten.

5.2.3 Rohranschluss-Abdeckung entfernen

Um das Rohr rechts, rechts unten, links oder links unten
anzuschlieRen, MUSS die Rohranschluss-Abdeckung entfernt
werden.

1 Mit einer Laubsage von der Innenseite des Frontgitters aus die
Rohranschluss-Abdeckung ausschneiden.

2 Mit einer halbrunden Nadelfeile im Schnittbereich die Grate
entfernen.

@ HINWEIS

KEINE Kneifzange verwenden, um die Rohranschluss-
Abdeckung zu entfernen, weil dadurch das Frontgitter
beschadigt werden wurde.

5.2.4 Fiir einen Ablauf sorgen

Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser ordnungsgemaf
ablaufen kann. Das bedeutet:

= Allgemeine Richtlinien
= Abflussrohr an der Inneneinheit anschlief3en

= Auf Wasserleckagen prifen

Allgemeine Leitlinien

= Rohrleitungslange. Abflussrohrleitung so kurz wie mdglich
halten.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Innenraum-Klimagerat von Daikin
3P512025-7H — 2018.09
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5 Installation

= Rohrstérke. Falls der Abflussschlauch verlangert werden muss
oder ein eingebettetes Abflussrohr erforderlich ist, dann benutzen
Sie entsprechende Teile, die fir das vordere Schlauchende
passend sind.

_ P
@ HINWEIS

= Den Abflussschlauch so installieren, dass er ein Gefalle
nach unten aufweist.

|LD16
@18

= Fangstellen sind NICHT zugelassen.

= Das Ende des Schlauchs NICHT in Wasser legen.

= Verlangerung des Abflussschlauchs. Benutzen Sie einen
bauseitig zu liefernden Schlauch mit @16 mm Innendurchmesser,
um damit den Abflussschlauch zu verlangern. Im Innenabschnitt
der Abflussschlauchverlangerung NICHT das Rohr zur
Warmeisolierung vergessen.

a © a g
‘ @i ‘ 8
a Mit der Inneneinheit gelieferter Abflussschlauch

b Rohr zur Warmeisolierung (bauseitig zu liefern)
¢ Abflussschlauch-Verlangerung

= Steifes Polyvinylchlorid-Rohr. Wenn Sie bei integrierter
Verrohrung ein steifes Polyvinylchlorid-Rohr (nominal @13 mm)
direkt am Abflussschlauch anschliefen wollen, benutzen Sie
einen bauseitig zu liefernden Abflussstutzen (nominal @13 mm).
a @© b c
o | —
T -
a Mit der Inneneinheit gelieferter Abflussschlauch
b Abflussstutzen nominal @13 mm (bauseitig zu liefern)
¢ Steifes Polyvinylchlorid-Rohr (bauseitig zu liefern)
= Kondenswasserbildung. Ergreifen Sie geeignete MaRnahmen,

damit sich kein Kondenswasser bilden kann. Isolieren Sie die
komplette Abflussleitung im Gebaude.

1 Den Abflussschlauch in das Abflussrohr einfihren - siehe
nachfolgende Abbildung - damit er NICHT aus dem Abflussrohr
herausgezogen wird.

| O

250

L mm

Rohranschluss rechts, hinten rechts oder unten
rechts

INFORMATION

Werksseitig ist Rohranschluss rechts vorgesehen. Fur
einen  Rohranschluss links entfernen  Sie  den
Rohranschluss rechts und installieren ihn auf der linken
Seite.

1 Den Abflussschlauch unten an den Kaltemittelleitungen mit
Vinyl-Klebeband befestigen.

2 Den Abflussschlauch und die Kaltemittelleitungen zusammen
mit Isolierband umwickeln.

Cc

B

A Rohranschluss rechts

B Rohranschluss unten rechts

C Rohranschluss hinten rechts

a Bei Rohranschluss rechts hier die Rohranschluss-
Abdeckung entfernen.

b Bei Rohranschluss unten rechts hier die Rohranschluss-
Abdeckung entfernen.

Rohranschluss links, hinten links oder unten links

INFORMATION

Werksseitig ist Rohranschluss rechts vorgesehen. Fur
einen  Rohranschluss links entfernen  Sie den
Rohranschluss rechts und installieren ihn auf der linken
Seite.

1 Auf der rechten Seite die Befestigungsschraube der Isolation
entfernen und den Abflussschlauch entfernen.

2 Auf der linken Seite die Ablassschraube entfernen und auf der
rechten Seite installieren.

@ HINWEIS

Beim Einsetzen der Ablassschraube KEIN Schmierdl
verwenden (Kéltemittel-Ol). Die Ablassschraube kénnte
darunter leiden, sodass sie undicht werden konnte.

0=

a 4 mm Sechskantschlissel

3 Auf der linken Seite den Abflussschlauch einflhren und nicht
vergessen, ihn mit der Befestigungsschraube zu fixieren, weil
sonst Wasser austreten konnte.

Installationsanleitung
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5 Installation

a Befestigungsschraube der Isolation
b Abflussschlauch

4 An der Seite unten den Abflussschlauch mit Vinyl-Klebeband an
den Kaltemittelleitungen befestigen.

—

A Rohranschluss links

B Rohranschluss hinten links

C Rohranschluss unten links

a Bei Rohranschluss links hier die Rohranschluss-
Abdeckung entfernen.

b Bei Rohranschluss unten links hier die Rohranschluss-

Abdeckung entfernen.

So priifen Sie auf Wasserleckagen

1 Lulftfilter entfernen.

2 Geben Sie ungefahr 1 | Wasser in die Ablaufwanne und prifen
Sie, ob es irgendwo leckt.

5.3 AnschlieBen der Kaltemittelleitung

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

Verbindungskabel
Flussigkeitsleitung

Isolierung der Flussigkeitsleitung
Zielband

Abflussschlauch

-0 Q0

9
@ HINWEIS

Darauf achten, dass alle Kaltemittelleitungen isoliert
werden. An jeder frei liegenden Rohrleitung konnte
Feuchtigkeit kondensieren.

54 AnschlieBen der elektrischen
Leitungen

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG

Verwenden Sie fur die Stromversorgungskabel IMMER ein
mehradriges Kabel.

> B

A WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS
dieses vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieRen.

A WARNUNG

Die Stromversorgung NICHT an der Inneneinheit
anschlieRen. Es besteht sonst Stromschlag- oder
Brandgefahr.

A WARNUNG

= Im Inneren des Produkts KEINE vor Ort gekauften
elektrischen Teile verwenden.

= Die Stromversorgungsleitung fiir die Kondensatabfluss-
Pumpe usw. NICHT von der Klemmleiste abzweigen.
Es besteht sonst Stromschlag- oder Brandgefahr.

A WARNUNG

Achten Sie darauf, dass sich Verbindungskabel nicht in
unmittelbarer Nahe von nicht-thermoisolierten
Kupferrohren befinden, weil solche Rohre sehr heil®
werden kénnen.

5.3.1 So schlieBen Sie die Kaltemittelleitung an
das Innengerat an
» Rohrleitungsldnge. Kaltemittelrohre so kurz wie méglich halten.

= Bordelanschliisse. Kaltemittelrohrleitung mit Bérdelanschliissen
an die Einheit anschlieRen.

= Isolierung.  Kaltemittelrohrleitung,  Verbindungskabel  und
Abflussschlauch bei der Inneneinheit wie folgt isolieren:

a Gasleitung
b Isolierung der Gasleitung

5.41 Elektrokabel an der Inneneinheit
anschliefen

Elektroarbeiten miissen in Ubereinstimmung mit den Instruktionen
im Installationshandbuch und gemafy den nationalen Vorschriften
und Leitfaden zu elektrischen Verkabelungen durchgefiihrt werden.

1 Die Inneneinheit auf die Wandhalterungshaken setzen.
Benutzen Sie die "A"-Markierungen zur Orientierung.

a Montageplatte (Zubehor)
b Verbindungskabel
¢ Kabelfiihrung

2 Die Frontblende 6ffnen und dann den Wartungsblende 6ffnen.
Siehe "5.1 Offnen der Inneneinheit" auf Seite 7.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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5 Installation

3 Das Verbindungskabel von der AuReneinheit durch
Wanddurchfiihrungséffnung fiihren, dann durch die Riickseite
der Inneneinheit und durch die Frontseite.

Hinweis: Falls vorher das Verbindungskabel abisoliert wurde, dann
die Enden mit Isolierband umwickeln.

4 Das Ende des Kabels nach oben biegen.

@ HINWEIS

= Stromversorgungskabel und Ubertragungskabel
mussen unbedingt ortlich voneinander getrennt verlegt
werden. Stromversorgungskabel und
Ubertragungskabel diirfen sich (berkreuzen, aber sie
dirfen NICHT direkt parallel nebeneinander verlaufen.

= Damit keine elektromagnetischen Interferenzen und
Stérungen auftreten, sollten die beiden Kabel STETS
mindestens 50 mm entfernt voneinander sein.

A WARNUNG

Treffen Sie geeignete Mallnahmen, um zu verhindern,
dass das Gerat von Kleinlebewesen als Unterschlupf
verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstérungen,
Rauch oder Feuer verursachen.

Die Kabelenden um ungefahr 15 mm abisolieren.

An den Klemmleisten darauf achten, dass die Farben der
Drahte den Anschlussnummern entsprechen. Dann die Drahte
fest mit den entsprechenden Anschlissen verschrauben.

Das Erdungskabel am entsprechenden Anschluss anschlieen.
Mit den Anschlussschrauben die Drahte sicher fixieren.

9 An den Drahten ziehen, um zu priifen, dass sie fest sitzen,
dann mit der Kabelhalterung die Kabel fixieren.

10 Verlegen Sie die Kabel so, dass die Wartungsblende gut
schlief3t; dann die Wartungsblende schlieRen.

5.5 AbschlieBen der Installation des
Innengerats

5.5.1 Abflussrohr, Kaltemittelrohrleitung und
Verbindungskabel isolieren

1 Das Abflussrohr, Kaltemittelrohrleitung und Verbindungskabel
sind installiert. Die Kaltemittelleitungen, das Verbindungskabel
und den Abflussschlauch mit Isolierband umwickeln und
bundeln. Beim Umwickeln so vorgehen, dass bei jeder
Umwicklung die jeweils vorige Umwicklung um eine halbe
Bandbreite tberlappt wird.

B

@_d

AN

{ O
<. B

a Abflussschlauch
b Verbindungskabel
¢ Montageplatte (Zubehor)

d Kaltemittelleitungen
e Inneneinheit-Befestigungsschraube M4x12L (Zubehdr)
f Unterer Rahmen

5.5.2 Die Rohre durch die Wanddurchfiihrung
fiihren

1 Legen Sie die Kéltemittelrohre am Rohrweg entlang, der auf der
Montageplatte gekennzeichnet ist.

Abflussschlauch

Dieses Loch mit Kitt oder Dichtungsmaterial abdichten.
Vinyl-Klebeband

Isolierband

Montageplatte (Zubehor)

@ HINWEIS

= Kaltemittelleitungen NICHT biegen.

®Q0TOQ

= Die Kaltemittelleitungen NICHT auf den unteren
Rahmen oder das Frontgitter driicken.

2 Den Abflussschlauch und die Kaltemittelleitungen durch die
Wandéffnung verlegen.

5.5.3 Die Einheit auf der Montageplatte
befestigen

1 Die Inneneinheit auf die Wandhalterungshaken setzen.
Benutzen Sie die "A"-Markierungen zur Orientierung.

Z 7
LSS

2 Dricken Sie mit beiden Handen auf den unteren Rahmen der
Einheit, um sie auf die unteren Haken der Montageplatte zu
setzen. Darauf achten, dass die Kabel NICHT eingequetscht
werden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich das Verbindungskabel
NICHT an der Inneneinheit verfangen kann.

3 Dricken Sie mit beiden Handen auf die untere Kante der
Inneneinheit, damit sie fest auf den Haken der Montageplatte
einrastet.

4 Die Inneneinheit mit den 2 Inneneinheit-Befestigungsschrauben
M4x12L (Zubehor) auf der Montageplatte befestigen.

Installationsanleitung
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6 Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme

HINWEIS

Betreiben Sie das Gerat NIEMALS ohne Thermistoren
und/oder Drucksensoren/-schalter. Die Missachtung dieses
Hinweises kann zu einem Brand des Verdichters fiihren.

6.1 Checkliste vor Inbetriebnahme

Das System NICHT in Betrieb nehmen, wenn die folgenden
Uberpriifungen nicht mit OK durchgefiihrt worden sind:

O] Sie haben die vollstdndigen Installationsanweisungen wie
im Monteur-Referenzhandbuch aufgefiihrt, gelesen.

Die Inneneinheiten sind ordnungsgemaf installiert.

L]
(] Das AuBengerit ist ordnungsgeman montiert.
L]

Lufteinlass und Luftauslass

Vergewissern Sie sich, dass Lufteinlass und Luftauslass
der Einheit NICHT durch Papier, Pappe oder andere
Materialien verstopft sind.

Es gib keine fehlenden Phasen und keine

Phasenumkehr.

Ll

O] Die Kaltemittelrohre (Gas und Flussigkeit) sind
thermisch isoliert.

] Abfluss
Darauf achten, dass Kondenswasser reibungslos ablauft.

Mogliche Folge: Kondensierendes Wasser konnte

tropfen.

0] Das System ist ordnungsgemal’ geerdet und die
Erdungsklemmen sind festgezogen.

O] GroRe und Ausfihrung der Sicherungen oder der vor Ort
installierten ~ Schutzvorrichtungen  entsprechen  den
Angaben in diesem Dokument und sind NICHT bei der
Prifung ausgelassen worden.

O] Die Versorgungsspannung stimmt mit der auf dem
Typenschild des Gerats angegebenen Spannung Uberein.

O] Die angegebenen Kabel werden als Verbindungskabel
verwendet.

0] Die Inneneinheit empfangt die  Signale der
Benutzerschnittstelle.

O] Es gibt KEINE losen Anschliisse oder beschadigte
elektrische Komponenten im Schaltkasten.

0] Der Isolationswiderstand des Verdichters ist OK.

0] Es gibt KEINE beschadigten Komponenten oder

zusammengedriickte Rohrleitungen in den Innen- und
Aulengeraten.

Es gibt KEINE Kaltemittel-Leckagen.

Es ist die richtige Rohrgrofe installiert und die Rohre sind
ordnungsgemal isoliert.

Die Sperrventile (Gas und Flussigkeit) am AuRengerat
sind vollstandig gedffnet.

6.2 Probelauf durchfiihren
Voraussetzung: Die Spannung der Stromversorgung MUSS im
angegebene Bereich liegen.

Voraussetzung: Der Probelauf kann im Kuhl- oder im Heizmodus
durchgefiihrt werden.

Voraussetzung: Der Probelauf muss in Ubereinstimmung mit den
Beschreibungen in der Betriebsanleitung der Inneneinheit
durchgefiihrt werden. Beim Probelauf ist zu prifen, dass alle
Funktionen und Komponenten ordnungsgemaf funktionieren.

1 In der Betriebsart Kuhlen die niedrigste programmierbare
Temperatur auswahlen. In der Betriebsart Heizen die héchste
programmierbare Temperatur auswahlen. Falls erforderlich
kann der Probelauf deaktiviert werden.

2 Nach Durchfiihrung des Probelaufs die Temperatur auf eine
normale Stufe stellen. Bei Betriebsart Kiihlen: 26~28°C bei
Betriebsart Heizen: 20~24°C.

3 Wird die Einheit auf AUS geschaltet, beendet das System den
Betrieb nach 3 Minuten.

6.2.1 Einen Probelauf wahrend der
Winterperiode durchfiihren

Wenn Sie das Klimagerat im Winter im Modus Kiihlen betreiben,
dann fuhren Sie den Probelauf auf folgende Weise aus.

Bei FTXP Einheiten
( ~ ] TEMP
1 Gleichzeitig auf I TEMP|, M und driicken.

Auf ITEMP| driicken.

Die Option 7 auswahlen.

4 Auf dricken.
5 Auf(LO0L driicken, um das System einzuschalten.

Ergebnis: Der Probelauf wird automatisch nach rund
30 Minuten beendet.

6 Wollen Sie den Betrieb stoppen, driicken Sie auf .
Bei FTXF Einheiten

7 Auf driicken, um das System einzuschalten.
( ~ 1 TEMP
8 Gleichzeitig auf die Mitte von ITEMP| LLJ sowie auf

dricken.

9 Zwei Mal auf dricken.

Ergebnis: 1~ erscheint auf der Anzeige. Probelauf-Betrieb ist
ausgewahlt. Der Probelauf wird automatisch nach rund
30 Minuten beendet.

10 Wollen Sie den Betrieb stoppen, driicken Sie auf .
INFORMATION

Wahrend des  Probelauf-Betriebs
Funktionen NICHT benutzt werden.

kénnen  einige

Tritt ein Stromausfall wahrend des Betriebs auf, nimmt das System
seinen Betrieb automatisch wieder auf, wenn der Strom wieder
vorhanden ist.

7 Entsorgung

@ HINWEIS

Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber
auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems
sowie die Handhabung von Kaéltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Vorschriften erfolgen. Die Einheiten MUSSEN bei einer
Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung
spezialisiert ist.
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8 Technische Daten

8 Technische Daten

Ein Teil der jingsten technischen Daten ist verfugbar auf der regionalen Website Daikin (&6ffentlich zuganglich). Der vollstandige Satz der
jungsten technischen Daten ist verfliigbar im Extranet unter Daikin (Authentifizierung erforderlich).

8.1

Schaltplan

Vereinheitlichte Schaltplan-Legende

Informationen zu den Teilen und die Nummerierung entnehmen Sie bitte dem Elektroschaltplan der betreffenden Einheit. In der Ubersicht unten
wird durch das Symbol "*" die Nummerierung jedes Teils im Teilecode dargestellt, und zwar in Form arabischer Ziffern in aufsteigender Folge.

Y HAUPTSCHALTER D SCHUTZERDE
—@— ANSCHLUSS @ SCHUTZERDE (SCHRAUBE)
= , D» KONNEKTOR @ GLEICHRICHTER
L ERDE —a)— RELAIS-KONNEKTOR
o ] BAUSEITIGE VERKABELUNG I%‘ KURZSCHLUSS-STECKER
—+—F SICHERUNG —O— ANSCHLUSS
_@_ INNENEINHEIT (111 ANSCHLUSSLEISTE
INDOOR
._’D‘_ AUSSENEINHEIT O e KABELSCHELLE
OUTDOOR
BLK SCHWARZ GRN GRUN PNK ROSA WHT WEISS
BLU BLAU GRY GRAU PRP,PPL : LILA YLW GELB
BRN BRAUN ORG ORANGE RED ROT
AP PLATINE (LEITERPLATTE) PS SCHALTNETZTEIL
BS* DRUCKTASTE EIN/AUS, BETRIEBSSCHALTER PTC* THERMISTOR PTC
BZ, H*O SUMMER Q* BIPOLARTRANSISTOR MIT ISOLIERTER
(o © KONDENSATOR GATE-ELEKTRODE (IGBT)
AC*, CN* E* HA*, HE*, HL*, HN* :  ANSCHLUSS, KONNEKTOR QDI FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER
HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, Q'L UBERLASTSCHUTZ
W, X*A, K*R_* QM THERMOSCHALTER
D*, V*D DIODE R* WIDERSTAND
DB* DIODEN-BRUCKE RT THERMISTOR
DS* DIP-SCHALTER RC EMPFANGER
E*H © HEIZUNG SC ENDSCHALTER
F*U, FU* (BEI EIGENSCHAFTEN, :  SICHERUNG S'L SCHWIMMERSCHALTER
SIEHE PLATINE IM INNEREN S*NPH DRUCK-SENSOR (HOCH)
DER EINHEIT) S*™NPL DRUCK-SENSOR (NIEDRIG)
FG* KONNEKTOR (GEHAUSEMASSE) S*PH, HPS* DRUCKSCHALTER (HOCH)
H* KABELBAUM S*PL DRUCKSCHALTER (NIEDRIG)
H*P, LED*, VL KONTROLLLEUCHTE, LEUCHTDIODE ST THERMOSTAT
HAP LEUCHTDIODE (WARTUNGSMONITOR GRUN) S*RH FEUCHTIGKEITSSENSOR
HIGH VOLTAGE HOCHSPANNUNG S*W, SW* BETRIEBSSCHALTER
IES INTELLIGENTES SENSORAUGE SA*, F1S UBERSPANNUNGSABLEITER
IPM* INTELLIGENTES POWER MODUL SR*, WLU SIGNALEMPFANGER
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETRELAIS SS* WAHLSCHALTER
L LIVE - STROMFUHREND SHEET METAL BEFESTIGUNGSPLATTE
L* ROHRSCHLANGE FUR ANSCHLUSSLEISTE
L'R DROSSELSPULE TR TRANSFORMATOR
M* SCHRITTMOTOR TC, TRC SENDER
M*C VERDICHTERMOTOR V5 RV VARISTOR
M*F VENTILATORMOTOR V'R DIODEN-BRUCKE
M*P MOTOR VON ENTWASSERUNGSPUMPE WRC DRAHTLOSER FERNREGLER
M*S SCHWENKKLAPPENMOTOR X ANSCHLUSS
MR*, MRCW*, MRM?*, MRN* MAGNETRELAIS XM ANSCHLUSSLEISTE (BLOCK)
N NEUTRAL Y'E SPULE DES ELEKTRONISCHEN
n=*, N=* ANZAHL DER FERRITKERN-DURCHLAUFE EXPANSIONSVENTILS
PAM PULSAMPLITUDENMODULATION Y*R, Y*S SPULE DES UMKEHR-MAGNETVENTILS
PCB* PLATINE (LEITERPLATTE) zC FERRITKERN
PM* POWER MODUL ZF, Z*F ENTSTORFILTER
Installationsanleitung DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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