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1 Info kasutusjuhiste kohta
1.1 Info kdesoleva dokumendi kohta

TEAVE

Veenduge, et kasutajale on antud paberdokumentatsioon
ja paluge tal see alles hoida tulevaseks kasutamiseks.

Sihtriihm
Volitatud paigaldajad

TEAVE

See seade on moeldud kasutamiseks spetsialistidele voi
valjabppega kasutajatele kauplustes, kergetdostuses ja
pbllumajandusettevotetes voi tavakasutajatele ari- ja
kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Kéesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Taiskomplekt
koosneb:

= Ohutuse iildeeskirjad
= Ohutuseeskirjad, mis TULEB enne paigaldamist labi lugeda
= Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
= Sisendseadme paigaldus- ja kasutusjuhend
= Paigaldusjuhised
= Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)
= Kiirkasutusjuhend

= Paigalduskoha ettevalmistamine, head tavad, teatmelised

andmed jne

= Vorming: Elektroonilised juhised saidil http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Dokumentide uusimad versioonid voite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt véi saada seadme edasimuujalt.

Originaaldokumendid on inglise keeles. K&ik teised keeled on t6lked.
Tehnilised andmed

= Varskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval

piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipaasetav).

= Varskeim tehniliste andmete tdielik kogum on saadaval Daikin
suhtevdrgus (vajalik autentimine).

2 Info karbi kohta

2.1 Siseseade

TEAVE

Jargnevalt esitatud joonised on naitlikud ja véivad MITTE
taielikult vastata teie stisteemi Ulesehitusele.

211 Tarvikute valjavotmine siseseadmest

1 Vétke valja pakendi pohjal olevad tarvikud.

a b c d e f
1% 1% 1% 2x% 2x

a Paigaldusjuhend

b Kasutusjuhend

¢ Ohutuse Uldeeskirjad

d Titaanapatiidiga I6hnafilter ja hdbedaga kiibemefilter (ainult
FTXP)

e Sisendseadme kinnituskruvid (M4 x 12L). Juhinduge

jaotisest "5.5.3 Seadme kinnitamiseks kinnitusplaadile

tehke jargmist" lehekiljel 12.

Juhtpuldi kuivelement AAA.LRO3 (leelispatarei)

Juhtpuldi hoidik

Juhtpult

Kinnitusplaat

-TQ

3 Seadme teave

HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

Paigaldusjuhend
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4 Ettevalmistus

4 Ettevalmistus

41 Paigalduskoha ettevalmistus

A HOIATUS

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt tootavaid
sliuteallikaid (naiteks lahtist leeki, tootavat gaasi- voi
elektrikltte seadet).

411 Nouded siseseadme paigalduskohale

TEAVE

Helirdhutase on madalam kui 70 dBA.

= Ohuvool. Veenduge, et midagi 6huvoolu ei tdkestaks.
= Drenaaz. Tagage kondenseeruva vee takistusteta aravool.

= Seinte soojustus. Kui seintes tduseb temperatuur tle 30°C ja
suhteline niiskus Ule 80% voi kui varske 6hk suundub seinale, siis
on vaja sein taiendavalt soojustada (polUetileenvahuga, mille
paksus on vahemalt 10 mm).

= Seina kandevoime. Kontrollige, kas lae- %Il
porandakonstruktsioon on seadme massi talumiseks piisava
kandevdimega. Kui tugevus pole piisav, siis tuleb sein voi poérand
enne seadme paigaldamist tugevdada.

= Vahekaugused. Paigaldage seade poérandast vahemalt 1,8 m
kdrgusele ja jargige jargmisi vahekauguste ndudeid seintest ja
laest.

Al

(mm)

5 Paigaldamine

5.1 Siseseadme avamine

511 Esipaneeli avamine

1 Hoidke esipaneeli paneeli kinnititest kahelt poolt kinni ja avage
paneel.

a Paneeli kinnitussakid

2 Eemaldage esipaneel seda nihutades vasakule voi paremale ja
enda poole tdmmates.

Tulemus: Niimoodi saab vabastada 1 poole liigendi sérme.

3 Vabastage teise poole ligendi sdrm samal viisil.

a Esipaneeli ligendi sérm

51.2 Esipaneeli taaspaigaldamine

1 Paigaldage esipaneel. Joondage liigendi sérmed pesadega ja
likake need I6puni sisse.

2 Sulgege esipaneel ettevaatlikult ja suruge paneel kinni kahelt
poolt ja keskelt.

51.3 Esiresti eemaldamine

A ETTEVAATUST

Kandke susteemi  paigaldamisel,
teenindamisel vajalikke
(kaitsekindaid, kaitseprille,...).

hooldamisel  voi
isikukaitsevahendeid

1 Eemaldage esipaneel, et eemaldada dhufilter.

2 Eemaldage esirestilt 2 kruvi (klass 20~35) voi 3 kruvi (klass
50~71).

3 Suruge alla 3 Ullemist haaki, mis on tahistatud simboliga,
milleks on 3 ringi.

Lt

a Ulemine haak
b  Simbol 3 ringiga

4 Soovitame enne esiresti eemaldamist avada klapp.

5 Pange mdlemad kaed esiresti keskosa alla, likake see lles ja
seejarel tdmmake enda poole.

51.4 Esiresti taaspaigaldamine

1 Pange esirest oma kohale, nii et 3 Ulemist haaki selle
kinnitavad.

2 Keerake tagasi 2 kruvi (klass 20~35) v6i 3 kruvi (klass 50~71).

3 Paigaldage ohufilter ja pange kohale esipaneel.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikini 6hukonditsioneer ruumis kasutamiseks
3P512025-7H — 2018.09
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5 Paigaldamine

5.1.5 Elektrijuhtmestiku karbi kaane
eemaldamine
1 Eemaldage esirest.
Keerake elektrijuhtmestiku karbilt &ra 1 kruvi.

Avage elektrijuhtmestiku karbi kaas seda kaane ulaosas olevast
Uleolevast osast tommates.

4 Haakige lahti allosas olev sakk ja votke elektrijuhtmestiku karbi
kaas maha.

a Sakk
b Kaane Ulaosas olev valjaulatuv osa
¢ Kruvi

5 Pange kate oma kohale, esmalt haakige sakk elektrijuhtmestiku
karpi ja likake kaas 2 Ulemise saki kulge.

5.1.6 Teenindusava katte avamiseks tehke
jargmist
1 Keerake teeninduskattelt ara 1 kruvi.

2 Toémmake teeninduskate seadmest horisontaalsuunas valja.

~

Teeninduskatte kruvi
Teeninduskate

T o

5.2 Siseseadme paigaldamine

5.21 Kinnitusplaadi paigaldamine

1 Pange kinnitusplaat ajutiselt kohale.
2 Seadke kinnitusplaat horisontaalseks.

3 Markige puurimiskohad seinale mddtelindiga modtes. Votke
moddulint ja seadke mdodulindi ots simbolile ">".

4 Kinnitage paigaldamise |6petamiseks kinnitusplaat seinale
kruvidega M4 x 25L (pole komplektis).

TEAVE

Torude labiviguava eemaldatud kaant saab hoida
kinnitusplaadi taskus.

Klass 20~35:
a b c a c a
116.5
s d
I3Y
T) B Te)
3 LN F
/
e - (//—-e
_. 48
|
(mm)
Paigaldusjuhend DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
8 Daikini 6hukonditsioneer ruumis kasutamiseks

3P512025-7H - 2018.09



5 Paigaldamine

Klass 50~71:

295

Soovituslikud punktid plaadi kinnitamiseks
Torude labiviiguava kaane tasku
Vesiloodi paigaldussakid

Seina labiv ava @65 mm
Dreenimisvooliku asend

M@oddulindi otsa stimbol ">".

Gaasitoru ots

Vedelikutoru ots

TQ a0 Q20T QO

5.2.2 Ava puurimiseks seinale tehke jargmist

A ETTEVAATUST

Seintes, milles on metallraam vdi -leht, pange seina sisse
hilss ja ava serva kattev kraega puks, et valtida
kuumenemist, elektril6oki voi tulekahju.

@ MARKUS

Tihendage toru Umber jaav vahe tihendusmaterjaliga (pole
komplektis), et valtida vee tilkumist.

1 Puurige ava labimbédduga 65 mm seinast labi, nii et jaab vaike
kalle suunaga valjapoole.

Pange seinaavasse hllss.
Pange hilsi sisse kraega puks.
ab

0 N

b a (mm)
a Seinaava hiilss
b Mastiks

c Seinaava kate

4 Parast juhtmestiku, kilmaaine torustiku ja dreenimistorustiku
paigaldamise 18petamist ARGE unustage ava tihendamist
mastiksiga.

5.2.3 Toru ava katte eemaldamiseks tehke
jargmist
Torude Uhendamiseks parempoolsel kiljel, parempoolses alaosas ja

vasakpoolsel kiljel vdi vasakpoolses alaosas, tuleb ava kate
eemaldada.

1 Ldigake jdbhvsaega ara torude sisendava kate esiresti seest.

@ MARKUS

ARGE kasutage torude sisendava katte eemaldamiseks
napitsaid, sest siis vdite esiresti vigastada.

5.2.4  Aravoolu tagamiseks

Tagage kondenseeruva vee takistusteta aravool. Jargige jargmisi
juhiseid.

» Uldised nduanded

= Dreenimisvooliku thendamine siseseadmele

= Kontrollige ule veelekete suhtes

Uldised nduanded

= Torustiku pikkus. Paigaldage dreenimistorustik vdimalikult
lGhike.

= Toru moodt. Kui on vaja pikendada dreenimisvoolikut voi
dreenimise labiviigutoru, siis kasutage vastavaid osi, mis sobivad
toru esiotsaga.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikini 6hukonditsioneer ruumis kasutamiseks
3P512025-7H — 2018.09
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5 Paigaldamine

|L216
18

@ MARKUS

= Paigaldage dreenimisvoolik langusega.
= Looked POLE lubatud.
= ARGE mingil juhul paigutage vooliku otsa vette.

= Dreenimisvooliku

pikendamine. Dreenimisvooliku
pikendamiseks kasutage taiendavalt hangitavat voolikut, mille
sisemddt on @16 mm. ARGE jatke ruumis olevat dreenimisvooliku
pikendit isoleerimata.
a © a © c

5 |

M ﬂ‘M: 111

a Siseseadme komplektis olev dreenimisvoolik
b Koetav isolatsioonitoru (pole komplektis)
¢ Dreenimisvooliku pikendi

= Jaik poliiviniilkloriidtoru. Kui Uhendate jaiga
poltvindlkloriidtoru (nimimédt @13 mm) otse dreenimisvooliku
kilge seinasisese torustikuna, kasutage muhvi (813 mm) — see
pole komplektis.

a @© b c
—+—> | , |
v —)
}
a Siseseadme komplektis olev dreenimisvoolik

b Dreenimismuhv nimimddduga @13 mm (objekti tarne)
¢ Jaik pollvintulkloriidtoru (pole komplektis)

= Kondensatsioon. Vétke meetmeid dhuniiskuse kondenseerumise
valtimiseks. Isoleerige taielikult kogu majas olev torustik.

1 Pange dreenimisvoolik dreenimistorusse nagu naidatud

joonisel, siis El saa see dreenimistorust valja tulla.

| O

250

L mm

Torude iihendamine parempoolsel kiiljel,
parempoolses tagaosas ja parempoolses alaosas

TEAVE

Vaikimisi on seade tarnitud parempoolse torustiku jaoks.
Vasakpoolseks paigaldamiseks eemaldage torustik
paremalt poolelt ja paigaldage see vasakule poolele.

1 Kinnitage dreenimisvoolik vinuul-kleeplindiga kilmaaine torude
alla.

2 Keerake dreenimisvoolik ja kulmaaine torud isolatsiooniteibiga
kokku.

Cc

Parempoolne kulgtorustik

Parempoolne allosa torustik

Parempoolne tagaosa torustik

Parempoolse kiilgtorustiku jaoks eemaldage siit toruava
kate.

Parempoolse allosa torustiku jaoks eemaldage siit toruava
kate.

o O D>

T

Torude iihendamine vasakpoolsel kiiljel,
vasakpoolses tagaosas ja vasakpoolses alaosas

TEAVE

Vaikimisi on seade tarnitud parempoolse torustiku jaoks.
Vasakpoolseks paigaldamiseks eemaldage torustik
paremalt poolelt ja paigaldage see vasakule poolele.

1 Eemaldage paremal poolel olev isolatsiooni kinnituskruvi ja
eemaldage dreenimisvoolik.

2 Eemaldage vasakul poolel olev dreenimiskork ja keerake see
paremale poolele.

@ MARKUS

ARGE maérige dreenimiskorki  sisestamisel 6liga
(kilmaaine oliga). Dreenimiskorgi materjali omadused
vdivad halveneda ja see vdib pdhjustada lekke.

m =
[T

a 4 mm kuuskantvoti

3 Pange dreenimisvoolik kohale vasakpoolsel kiljel ja kinnitage
see kruviga, muidu voib vesi lekkima hakata.

a Isolatsiooni kinnituskruvi
b  Dreenimisvoolik

4 Kinnitage dreenimisvoolik ja kiilmaaine torude alumisele kdljele
vinuul-kleeplindiga.

A Vasakpoolne torustik

Paigaldusjuhend
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5 Paigaldamine

Vasakpoolne tagaosa torustik

Vasakpoolne allosa torustik

Eemaldage siit toruava sisendi kate vasakpoolse torustiku
jaoks.

b Eemaldage siit toruava sisendi kate vasakpoolse allosa
torustiku jaoks.

o O

Kontrollimine veelekete suhtes
1 Eemaldage 6hufiltrid.

2 Valage dreenimisalusele ettevaatlikult ligikaudu 1 liiter vett ja
kontrollige see Ule lekete suhtes.

5.3 Kiilmaaine torustiku iihendamine

OHT: POLETUSOHT

5.3.1 Jahutusaine torude iihendamiseks
siseseadmega

» Torustiku pikkus. Puldke paigaldada dreenimistorustik
voimalikult lhike.
= Koonusliited. Uhendage kilmaaine torustik seadmele

koonusliidete abil.

Isolatsioon. Isoleerige ruumis olev kilmaaine torustik, sidekaabel
ja dreenimisvoolik jargmiselt.

Gaasitoru

Gaasitoru isolatsioon
Sidekaabel
Vedelikutoru
Vedelikutoru isolatsioon
Viimistlusteip
Dreenimisvoolik

-0 Q0T O

g
MARKUS

Kontrollige, et kilmaaine torustik on taielikult isoleeritud.
Isoleerimata osadele kondenseerub 6hus olev veeaur.

Elektrijuhtmete ihendamine

5.4
OHT: ELEKTRILOOGIOHT
A

HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi
kaableid.

A HOIATUS

Kui toitejuhe on vigastatud, siis TULEB see ohutuse
tagamiseks lasta asendada tootja, tema hooldusettevotte
vOi samavaarse hooldaja poolt, et ohtu valtida.

A HOIATUS

ARGE (ihendage toitepinget siseseadmele. See véib
ajendada elektril6ogi voi tulekahju.

A HOIATUS

= ARGE kasutage selle seadme sees iseostetud
elektriseadmeid.

= ARGE tehke klemmliistul toite  haruiihendus
dreenimispumba jne toite jaoks. See voib ajendada
elektril6ogi voi tulekahiju.

A HOIATUS

Hoidke sidejuhtmestik eemale vasktorudest, millel pole
soojusisolatsiooni, sest sellised torud kuumenevad kérge
temperatuurini.

5.4.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku
iihendamine

Elektritdid  tuleb  teha  vastavuses  paigaldusjuhendi ja
elektrijuhtmestiku paigaldamise kohalike reeglitega ning hea tavaga.

1 Riputage siseseade kinnitusplaadi konksudele. Kasutage
suunamiseks marke "A".

a Kinnitusplaat (lisatarvik)
b Sidekaabel
¢ Juhtme juhik

2 Avage esipaneel ja eemaldage teeninduskate. Juhinduge
jaotisest "5.1 Siseseadme avamine" lehekiiljel 7.

3 Juhtige sidekaabel valisseadmest Iabi
siseseadme tagaosa ja labi esikilje.

seinaava, labi

Markus: Kui sidekaabli otsast on isolatsioon eemaldatud, katke
otsad isoleerteibiga.

4 Painutage kaabli ots Ules.

@ MARKUS

= Veenduge, et toite ja andmeside juhtmestik on
Uksteisest eraldi. Andmeside ja toite juhtmestik voivad
ristuda, kuid El TOHI olla paralleelsed.

= Elektrihdirete valtimiseks peab juhtmete vaheline
kaugus olema ALATI vdhemalt 50 mm.

A HOIATUS

Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada vaikestel
loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste
osadega kokku puutuvad vaikesed loomad vdivad
pohjustada seadmes rikkeid, suitsu voi tulekahjut.

5 Puhastage juhtmete otsad isolatsioonist ligikaudu 15 mm

pikkuselt.

6 Uhitage juhtmevarvid siseseadme klemmliistu
klemminumbritega ja kruvige juhtmed vastavate klemmide
kilge.

Uhendage maandusjuhe vastavale klemmile.
Pingutage juhtmete kinnituskruvid nduetekohaselt.

Tédmmake juhtmetest, et veenduda nende kinnituste tugevuses
ja seejarel tdkestage juhtmed kaablikinnitiga.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Kasutuselevott

10 Seadke juhtmed nii, et teeninduskatte saab nduetekohaselt
paigaldada ja sulgege teeninduskate.

5.5 Siseseadme paigaldamise
I6petamine

5.51 Dreenimistorustiku, kiilmaaine torustiku
ja sidekaabli isoleerimiseks tehke
jargmist

1 Paérast juhtmestiku, kiulmaaine torustiku ja dreenimistorustiku
paigaldamise Idpetamist kinnitage kilmaaine torud, sidekaabel

ja dreenimistoru isolatsiooniteibiga kokku. Igal podrdel jatke
eelmisele kihile Ulekate teibi poole laiuse ulatuses.

a I|) / L .
Ao )
O
oo

Kinnitusplaat (lisatarvik)

Kilmaaine torud

Sisendseadme kinnituskruvid M4 x 12L (lisatarvik)
Alusraam

AN

F e

“~0® Q0T O

5.5.2 Torude juhtimiseks labi seinaava tehke
jargmist
1 Vormige kilmaaine torud kulgemisteekonna jargi nagu
margistatud kinnitusplaadil.

7777 LD -
o=

7

c c d <|e

Dreenimisvoolik

Taitke see ava mastiksi voi méne muu tihendusmaterjaliga.
Vinudlkleeplint

Isolatsiooniteip

Kinnitusplaat (lisatarvik)

@ MARKUS

= ARGE painutage kiilmaaine torusid.

®©Q0T o

= ARGE suruge kiilmaaine torusid vastu pdhjaraami voi

2 Juhtige dreenimistoru ja kilmaaine toru labi seinas olevate
avade.

5.5.3 Seadme kinnitamiseks kinnitusplaadile
tehke jargmist

1 Riputage siseseade kinnitusplaadi konksudele. Kasutage
suunamiseks marke "A".

2 Vajutage siseseadme alaservale kahe kdega, et kinnitada see
kinnitusplaadi alumiste konksude kulge. Veenduge, et juhtmed
El OLE Uheski kohas vahele jaanud.

Markus: Jalgige, et sidekaabel EI JAAKS siseseadmesse kinni.

3 Vajutage siseseadme alaservale kahe kaega, kui see kinnitub
kindlalt kinnitusplaadi konksude kulge.

4 Kinnitage siseseade kinnitusplaadile 2 sisendseadme

kinnituskruviga M4 x 12L (lisatarvikud).

6 Kasutuselevott

@ MARKUS

Arge kasutage seadet KUNAGI ilma termistorita ja/voi
surveandurite/-lllititeta. See voib pdhjustada kompressori
pdlemist.

6.1 Esmase kasutuselevotu eelne
kontrollnimekiri

ARGE KASUTAGE siisteemi, enne kui kontrollnimekirja toimingute
kohta on antud hinnang KORRAS.

] Lugege labi koik paigaldaja viitejuhendis esitatud
paigaldusjuhised.

Siseseadmed on nduetekohaselt paigaldatud.

L]
] Vilisseade on digesti paigaldatud.
Ohu sisend/viljund

] J

esirest. Veenduge, et dhusisend ja -valjund POLE t6kestatud
paberi, papi vdi mingi muu materjaliga.
] Faase ei puudu ja need pole omavahel vahetatud.
] Jahutustorud (gaas ja vedelik) on soojusisolatsiooniga.
Paigaldusjuhend DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B

12

Daikini 6hukonditsioneer ruumis kasutamiseks
3P512025-7H — 2018.09



7 Toote kasutuselt korvaldamine

Aravool
L]
Veenduge, et dravool toimib sujuvalt.

Voimalik tagajarg: Kondensaatvesi voib tilkuda.

Slisteem on korralikult maandatud ja maandusklemmid
kinnitatud.

Kaitsmed ja objekti kaitseseadised on paigaldatud selle
dokumendi nduete kohaselt ja neil POLE
mdoodaviigutihendusi.

Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele.

Siselihenduste kaablitena kasutatakse ettendhtud
juhtmeid.

Sise- ja valisseade on vdimelised vastu votma juhtpuldi
signaale.

Ldlituskarbis PUUDUVAD lahtised iihendused voi
kahjustunud elektrikomponendid.

Kompressori isolatsioonitakistus on nduetekohane.

Sise- ja valisseadme sees PUUDUVAD kahjustunud
komponendid ja kokkusurutud torud.

El esine jahutusaine lekkeid.

Paigaldatud on &ige suurusega torud ja torud on
korrektselt isoleeritud.

EREER NN ER NN

Sulgemiskraanid (gaas ja vedelik) on valisseadmel

taielikult avatud.

6.2 Katsekaivituse toimingud

Eeldus: Toitepinge PEAB OLEMA maaratud vahemikus.
Eeldus: Katsekaivituse voib teha jahutuse voi kitte reziimis.

Eeldus: Katsekaivitus tuleb teha vastavuses siseseadme
kasutusjuhendile, et veenduda, et kdik funktsioonid ja osad téotavad
nduetekohaselt.

1 Jahutusreziimis valige madalaim programmeeritav temperatuur.
Klittereziimis valige koérgeim programmeeritav temperatuur.
Vajaduse korral vdib katsekaivituse deaktiveerida.

2 Kui katsekaivitus on I0ppenud, seadke temperatuur
tavatasemele. Jahutusreziimis: 26~28°C, kitmise reziimis:
20~24°C.

3 Susteemi téétamine lUlitub valja 3 minuti parast peale seadme
lilitamist olekusse VALJAS.

6.2.1 Katsekaivituse toimingud talvel

Kui kaitada 6hukonditsioneeri jahutusreziimis talvisel ajal, maarake
katsekaivituse satted jargmisel viisil.

Seadmetel FTXP
[ ~ 1 TEMP
1 Hoidke samaaegselt all jargmisi nuppe ITEMP|, Mja .

A
2 Vajutage nuppu ITEMP|,
3 Valige 7.

4 Vajutage nuppu .

5 Vajutage nuppu cooL , et lilitada susteem sisse.

Tulemus: Katsekaivitus seiskub automaatselt 30 minuti parast.

6 To60 seiskamiseks vajutage nuppu OFF ).

Seadmetel FTXF

7 Vajutage nuppu , et lUlitada sUsteem sisse.

( ~ W TEMP
8 Vajutage samaaegselt alla nuppude ITEMP| M keskosa ja
nuppu

9 Vajutage nuppu kaks korda.

Tulemus: Naidikul kuvatakse 7. Katsekaivituse alustamine on
sellega valitud. Katsekaivitus seiskub automaatselt 30 minuti
parast.

10 To6 seiskamiseks vajutage nuppu .
TEAVE

Katsekaivituse reziimis EI SAA kdiki funktsioone kasutada.

Kui tootamise ajal tekkis toitehaire, siis slsteem kaivitub
automaatselt ja viivitamatult parast toite taastumist.

7 Toote kasutuselt
korvaldamine

@ MARKUS

ARGE PUUDKE siisteemi ise lahti vétta, sisteemi
lahtivdtmisel, kilmaaine, dli ja muude osade kasitsemisel
TULEB JARGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
kasutusest  korvaldamisel kaitlema  spetsialiseeritud
ettevottes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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8 Tehnilised andmed

8 Tehnilised andmed

Varskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipaasetav). Varskeim

taielik kogum on saadaval Daikin suhtevorgus (vajalik autentimine).

8.1

Elektriskeem

Elektriskeemi lihtsed tingmargid

Otsitava osa ja selle numbri kohta saate teavet seadme elektriskeemilt. Osad on nummerdatud araabia numbritega kasvavas jarjekorras,
iga osa tahistuse sees on number, mis on allolevas tabelis asendatud siimboliga "*".

tehniliste andmete

a KAITSELULITI D KAITSEMAANDUS
—@— UHENDUS @ KAITSEMAANDUS (KRUVI)
o~ D» LITMIK @ ALALDI
L MAANDUS —a)— RELEE LIITMIK
o ] MAANDUSLATT I%‘ LUHIUHENDUSE LIITMIK
—+—F SULAVKAITSE —O— KLEMM
_@_ SISESEADE (117 KLEMMLIIST
INDOOR
._’D‘_ VALISSEADE o e JUHTME KLEMMUHENDUS
OUTDOOR
BLK : MUST GRN : ROHELINE PNK ROOSA WHT : VALGE
BLU : SININE GRY : HALL PRP,PPL: LILLA YLW : KOLLANE
BRN : PRUUN ORG : ORANZ RED PUNANE
AP TRUKKPLAAT PM* TOITEPLOKK
BS* SURUNUPP SEESIVALJAS, TOOLULITI PS IMPULSSTOITEPLOKK
BZ, H*O HELISIGNAAL PTC* PTC-TERMOTAKISTI
c : KONDENSAATOR Q* ISOLEERITUD TUURELEKTROODIGA TRIIAK
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  UHENDUSOSA, LITMIK (IGBT)
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QDI RIKKEVOOLUKAITSELULITI
W, X*A, K'R_* Q'L ULEKOORMUSKAITSE
D*, V*D DIOOD Q*M TERMOLULITI
DB* DIOODIDE SILD R TAKISTI
DS* DIP SWITCH RT TERMOTAKISTI
E*H KUTTESEADE RC VASTUVOTJA
F*U, FU* (VIITEGA SEADME SULAVKAITSE s*C PIRLOLITI
TRUKKPLAADI s'L UJUKLULITI
KARAKTERISTIKUTELE) S*NPH ROHUANDUR (KORGE)
FG* LIITMIK (SASSIIUHENDUS) S*NPL ROHUANDUR (MADAL)
H* JUHTMEKOIDIK S*PH, HPS* ROHULULITI (KORGE)
H*P, LED*, VL MARGUTULI, VALGUSDIOOD S*PL ROHULULITI (MADAL)
HAP VALGUSDIOOD ST TERMOSTAAT
(HOOLDUSE MEELDETULETUS - ROHELINE) S*RH NIISKUSEANDUR
HIGH VOLTAGE KORGEPINGE S*W, SW* TOOLULITI
IES ARUKAS SILMAANDUR SA*, F1S LIIGPINGEPIIRIK
IPM* ARUKAS TOITEMOODUL SR*, WLU SIGNAALI VASTUVOTJA
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M MAGNETRELEE ss* VALIKULULITI
L PINGESTATUD SHEET METAL KLEMMLIISTU KINNITUSPLAAT
L MAHIS TR TRAFO
'R REAKTOR TC, TRC SAATJA
M* SAMM-MOOTOR V5 RV VARISTOR
M*C KOMPRESSORI MOOTOR VR DIOODIDE SILD
M*F VENTILAATORI MOOTOR WRC JUHTMEVABA KAUGJUHTIMISPULT
M*P DREENIMISPUMBA MOOTOR X KLEMM
M*S POORDEMOOTOR XM KLEMMLIIST (PLOKK)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETRELEE Y'E ELEKTROONILISE PAISUKLAPI MAHIS
N NEUTRAAL Y*R, Y*S REEVERS-MAGNETKLAPI MAHIS
n=*, N=* KEERDUDE ARV LABI FERRIITSUDAMIKU zC FERRIITSUDAMIK
PAM IMPULSSAMPLITUUDMODULATSIOON ZF, Z'F MURAFILTER
pPCB* TRUKKPLAAT
Paigaldusjuhend DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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