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1 O dokumentaciji

1.1 O ovom dokumentu

INFORMACIJE

Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite
galje da je Cuva za buduéu upotrebu.

Ciljana publika

Ovlasteni instalateri

INFORMACIJE

Ovaj je uredaj namijenjen za upotrebu od strane stru¢njaka
ili obu€enih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na
poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i
privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet
obuhvaca:

= Opce mjere opreza:
= Sigurnosne upute koje MORATE procitati prije postavljanja
= Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
= Priruénik za postavljanje unutarnje jedinice:
= Upute za postavljanje
= Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
= Referentni vodi¢ za instalatera:
= Priprema za instaliranje, dobre prakse, referentni podaci,...

= Format: Digitalne datoteke na http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Najnovije revizije prilozene dokumentacije mozete pronac¢i na
regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraziti od
trgovca.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
jezici su prijevodi.
Tehnicko-inzinjerski podaci

= Podset najnovijih tehnickih podataka dostupan je na regionalnim
Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).

= Potpuni set najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na Daikin
extranetu (potrebna autentikacija).

2 O pakiranju

2.1 Unutarnja jedinica

INFORMACIJE

Sljedec¢e ilustracije su samo primjer i NE MORAJU u
potpunosti odgovarati izvedbi vaSeg sustava.

211 Za uklanjanje dodatnog pribora s
unutarnje jedinice
1 Uklonite pribor s dna paketa.

a b ¢ d e f
1x 1% 1% 2% 2x 2%

a Priruénik za postavljanje

b Priruénik za rukovanje

c Opce mjere opreza

d Filtar od titanovog apatita za uklanjanje mirisa i srebrni
Cesticni filtar (samo za FTXP)

e Vijak za pri¢vr§¢ivanje nutarnje jedinice (M4x12L).
Pogledajte odlomak "5.5.3 Uévrscenje jedinice na plocu za
postavljanje" na stranici 12.

f AAA.LRO3 baterije sa suhim punjenjem (alkalne) za
korisni¢ko sucelje

g Drzac korisni¢kog sucelja

h  Korisni¢ko sucelje

i Noseca ploca

3 O jedinici
UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

Priruénik za postavljanje
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4 Priprema

4 Priprema

4.1 Priprema mjesta ugradnje

A UPOZORENJE
Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno
ukljuenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen,
uklju€eni plinski uredaj ili ukljuceni elektricni grijac).

411 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje
jedinice

INFORMACIJE

Razina tlaka zvuka je niza od 70 dBA.

= Protok zraka. Sa sigurnoSc¢u utvrdite da niSta ne ometa protok
zraka.

» Odvod kondenzata. Uvjerite se da kondenzirana voda moze
slobodno otjecati.

= lzolacija zida. Kada temperatura zida premasuje 30°C i kada je
relativna vlaznost zraka ve¢a od 80%, ili ako se svjeZi zrak dovodi
u zid, potrebna je dodatna izolacija (polietilenskom pjenom
debljine najmanje 10 mm).

= Cvrstoéa zida. Provjerite je li zid ili strop dovoljno &vrst da
podnese tezinu uredaja. Ako postoji opasnost, pojacajte zid ili pod
prije instalacije jedinice.

= Udaljenosti. Postavite jedinicu najmanje 1,8 m od poda i imajte
na umu slijedece zahtjeve u pogledu udaljenosti od zidova i
stropa:

230

R\
y.

=50 250

(mm)

5 Instalacija

5.1 Otvaranje unutarnje jedinice

51.1 Kako skinuti prednju plo¢u

1 Uhvatite prednju plo€u za jeziCce s obje strane i otvorite je.

a Jezicci ploce

2 Skinite prednju plocu klizuci je lijevo ili desno i vukuéi prema
sebi.

Rezultat: Osovina prednje plo¢e na strani 1 ¢e se odvaijiti.

3 Naiisti nacin odvojite osovinu prednje plo¢e na drugoj strani.

a Osovina prednje ploce

51.2 Kako prednju plo¢u vratiti na mjesto

1 Pri¢vrstite prednju reSetku. Poravnajte osovine s utorima i
gurnite ih do kraja unutra.

2 Polako zatvorite prednji panel; pritisnite na obje strane i u
sredini.

51.3 Kako skinuti prednju resetku

A OPREZ

Nosite odgovarajuéu osobnu zastithu opremu (zastitne
rukavice, sigurnosne naocale...) prilikom instalacije,
odrzavanja ili servisiranja sustava.

1 Uklonite prednju plo¢u kako biste izvadili filtar za zrak.

2 Uklonite 2 vijka (klasa 20~35) ili 3 vijka (klasa 50~71) sa
prednje resetke.

3 Gurnite dolje 3 gornje kuke oznacene simbolom sa 3 kruga.

T
(A

L

a Gornja kuka
b Simbol sa 3 kruga

4 Preporucujemo otvaranje krilca prije uklanjanja prednje reSetke.

5 Postavite obje ruke pod sredinu prednje reSetke, gurnite ju
prema gore i zatim povucite prema sebi.

514 Kako prednju reSetku vratiti na mjesto

Postavite prednju resSetku i dobro zakvacite 3 gornje kuke.

2 Stavite 2 vijka (klasa 20~35) ili 3 vijka (klasa 50~71) nazad na
prednju reSetku.

3 Postavite filtar za zrak i zatvorite prednju plocu.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin klima uredaj
3P512025-7H — 2018.09
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5 Instalacija

5.1.5 Kako ukloniti poklopac kutije s
elektriénim zicama
1 Skinite prednju reSetku.
Uklonite 1 vijak s poklopca razvodne kutije.

Otvorite poklopac razvodne kutije povlacenjem dijela koji strSi
na vrhu poklopca.

4 Otkopcajte jeziCac na donjoj strani i uklonite poklopac kutije.

a Jezicac
b Dio koji str8i na vrhu poklopca
¢ Vijak
5 Za vracanje poklopca na mjesto, prvo zakopcajte donji jezi€ac
na kutiju, i klizno gurnite poklopac u 2 gornja jezi¢ca.
Razred 20~35:

5.1.6 Kako otvoriti pristupni poklopac

1 Uklonite 1 vijak sa servisnog poklopca.

2 Pristupni poklopac izvucite vodoravno iz jedinice.

a Vijak pristupnog poklopca
b  Servisni poklopac

5.2 Postavljanje unutarnje jedinice

5.21 Postavljanje nosece ploc¢e

1 Postavite nosecu plo¢u privremeno.
2 Nivelirajte nosecu plo€u da ne stoji koso.
3 Oznadite sredista tocaka busenja na zidu koriste¢i metar. Kraj

metra polozite uz oznaku ">".

4 ZavrSite postavljanje ucvrSc¢ivanjem nosece ploCe na zid
pomocu vijaka M4x25L (lokalna nabava).

INFORMACIJE

Skinuti poklopac cijevnog prikljuc¢ka moze se drzati u
dzepu na nosecoj plogi.

a b c a c a
A A J—YH{ F J
17 of 1 o J o %ﬂ) 0N tes
237 | 9
- S
12 d @ = d
N >
o i N | s
<t g <
E \/r f@% fﬂ#ﬂ /\/ =
e —\) ﬁ!om F’ifj K/— e
! |
48 P L ?0 48
| 337 T
(mm)
Prirugnik za postavijanje DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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5 Instalacija

Razred 50~71:

295

Preporucene tocke za fiksiranje nosece ploce
DZep za poklopac priklju¢ka cijevi

Jezi¢ci za polaganje libele

Rupa kroz zid @65 mm

Polozaj cijevi za kondenzat

Metar polozite uz oznaku ">"

Kraj cijevi za plin

Kraj cijevi za tekuéinu

TQ a0 Q20T QO

5.2.2 Busenje rupe u zidu

A OPREZ

Kod zidova koji sadrze metalne okvire ili metalnu plocu,
primijenite cijevi uloZzene u zid i zidni poklopac za otvor
kroz koji prolazi cijev kako biste sprijecili moguce
zagrijavanje, udar struje ili pozar.

OBAVIJEST

Otvore oko cijevi svakako zabrtvite pomoc¢u materijala za
brtvlienje  (lokalna nabava), kako biste sprijecili
procurivanje.

1 IzbuSite u zidu rupu za provla¢enje od 65 mm s nagibom na
dole prema vanjskoj strani.

2 Kroz rupu provucite cijev koja ide u zid.

3 Umetnite zidni poklopac za cijev koja ide u zid.
ab

0 N

b a (mm)
a Cijev ulozena u zid
b Kit
¢ Poklopac rupe u zidu
4 Po dovrSetku postavljanja cjevovoda za rashladno sredstvo,
oziCenja i cjevovoda za kondenzat, NEMOJTE zaborauviti
zabrtviti Supljine oko cijevi kitom.

5.2.3 Uklonite poklopac prikljucka za cijev

Za spajanje cijevi na desnoj strani, desno dolje, lijevoj strani ili lijevo
dolje, MORATE ukloniti poklopac priklju¢ka za cijev.

1 lzrezite pokrov otvora za cijev s nutarnje strane prednje reSetke
pomocu rezbarske pile.

@ OBAVIJEST

NEMOJTE koristiti Skare za skidanje pokrova otvora cijevi
jer ¢e to ostetiti prednju reSetku.

5.24 Priprema odvoda kondenzata

Uvjerite se da kondenzirana voda moze slobodno otjecati. To
obuhvaca:

= Opce smjernice
= Spajanje cjevovoda za kondenzat na unutarnju jedinicu

= Provjera ima li curenja vode

Op¢e smjernice
= Duljina cijevi. Neka cjevovod bude $to je moguce kraci.

= Dimenzija cijevi. Ako je potrebno produljiti crijevo ili ugradeni
cjevovod za kondenzat, upotrijebite odgovaraju¢e dijelove u
skladu s prednjim krajem crijeva.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin klima uredaj
3P512025-7H — 2018.09
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5 Instalacija

18

|LD16

@ OBAVIJEST

= Postavite crijevo za kondenzat s nagibom prema dolje.
= Uljni sifoni NISU dopusteni.

= Nikada NE stavljajte kraj crijeva u vodu.

= Produzno crijevo za kondenzat. Kod produljivanja crijeva za
kondenzat, upotrijebite kupovno crijevo nutarnjeg promjera
@16 mm. Svakako NEMOJTE zaboraviti toplinski izolirati dio
produznog crijeva koje je u prostoriji.

a © a © b c
&i ‘ ) | |
._.

:I:D} AT

a Crijevo za kondenzat isporu¢eno s unutarnjom jedinicom
b Cijev za toplinsku izolaciju (nije u isporuci)
¢ Produzno crijevo za kondenzat
= Kruta cijev od polivinila. Kada spajate krutu cijev od polivinila
(nazivnog promjera @13 mm) izravno na crijevo za kondenzat kao
ulozeni cjevovod, upotrijebite lokalno nabavljen izljevni naglavak
(nazivnog promjera @13 mm).

a @© b c
2 | |
Ba= e - O

}
a Crijevo za kondenzat isporu¢eno s unutarnjom jedinicom
b Izljevni naglavak nazivnog promjera @13 mm (lokalna
nabava)
¢ Kruta cijev od polivinila (lokalna nabava)

= Kondenzacija. Poduzmite mjere protiv kondenzacije. lIzolirajte
sve cijevi za odvod kondenzata unutar zgrade.

1 Umetnite crijevo za kondenzat u odvodnu cijev kao Sto je
prikazano na slijedecoj slici, da se NE BI izvuklo iz cijevi za
odvod.

| O

250

L mm

Spajanje cjevovoda na desnu stranu. ravno otraga
ili ravno dolje

INFORMACIJE

Tvornicki je cjevovod predviden na desnoj strani. Za
cjevovod na lijevoj strani, uklonite cjevovod sa desne
strane i postavite ga na lijevu stranu.

1 Ugcvrstite crijevo za odvod kondenzata ljepljivom plasticnom
trakom za donje cijevi za rashladno sredstvo.

2 Crijevo za odvod kondenzata omotajte izolacijskom trakom
zajedno s cijevima rashladnog sredstva.

Cc

Desni cjevovod bo¢no

Cjevovod desno prema dolje

Cjevovod desno prema natrag

Skinite ovdje pokrov otvora za cijev za desni cjevovod.
Skinite ovdje pokrov otvora za cijev za cjevovod desno
dolje.

oo OD>

Spajanje cjevovoda na lijevu stranu. lijevo otraga
ili lijevo dolje

INFORMACIJE

Tvorni¢ki je cjevovod predviden na desnoj strani. Za
cjevovod na lijevoj strani, uklonite cjevovod sa desne
strane i postavite ga na lijevu stranu.

1 Uklonite vijak za drzZanje izolacije na desnoj strani i uklonite
crijevo za kondenzat.

2 |zvadite izljevni Cep s lijeve strane i umetnite ga u ispust na
desnoj strani.

@ OBAVIJEST

Kod umetanja odvodnog ¢epa, NEMOJTE upotrebljavati
ulje za podmazivanje (rashladno ulje). Primjena ulja moze
izobli¢iti Cep i uzrokovati curenje.

a Sestobridni klju¢ - 4 mm

3 Umetnite crijevo za kondenzat na lijevu stranu i ne zaboravite
ga stegnuti vijkom za fiksiranje; inace bi moglo do¢i do curenja.

a Vijak za pri€vrs¢ivanje izolacije
b Cijev za odvod kondenzata
4 Pricvrstite crijevo za kondenzat s donje strane cijevi za
rashladno sredstvo pomocu ljepljive plasti¢ne trake.

A Lijevi cjevovod bo¢no
B Lijevi cjevovod straga

Priruénik za postavljanje
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5 Instalacija

C Lijevi cjevovod prema dolje

a Skinite ovdje pokrov otvora za cijev za cjevovod na lijevoj
strani.

b  Skinite ovdje pokrov otvora za cijev za cjevovod lijevo
dolje.

Za provjeru curenja vode

1 Skinite filtre za zrak.

2 Postepeno dodajte priblizno 1 | vode u pliticu za kondenzat i
provjerite da nema curenja.

5.3 Priklju¢ivanje cjevovoda
rashladnog sredstva

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

5.31 Za prikljuc¢ivanje cjevovoda rashladnog
sredstva na unutarnju jedinicu

= Duljina cijevi. Neka cjevovod rashladnog sredstva bude Sto je
moguce kradi.

= Spojevi 'holender' maticom. Spajanje cjevovoda za rashladno
sredstvo koriStenjem 'holender' spojeva.

= lzolacija. |zolirajte cjevovod za rashladno sredstvo, kabel za
meduvezu i crijevo za kondenzat na unutarnjoj jedinici kako slijedi:

Cijev za plin

I1zolacija cijevi za plin
Kabel za meduvezu

Cijev za teku¢inu

I1zolacija cijevi za tekucinu
Zavrsna traka

Crijevo za kondenzat

Q 000 TQ

@ OBAVIJEST

Svakako izolirajte sav cjevovod rashladnog sredstva. Svaki
neoblozeni dio cijevi moze uzrokovati kondenzaciju.

Spajanje elektricnog ozi¢enja

SMRTNIM POSLJEDICAMA

UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte visezilni
kabel.

54
OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA

A UPOZORENJE

Ako je ostecen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti
proizvodac, njegov ovlasteni servis ili sli¢ne stru¢ne osobe
kako bi se izbjegle opasnosti.

A UPOZORENJE

NEMOJTE spajati zicu napajanja na unutarnju jedinicu. To
moze dovesti do strujnog udara ili pozara.

A UPOZORENJE

= NEMOJTE upotrebljavati lokalno kupljene elektricne
dijelove unutar proizvoda.

= Elektricno napajanje crpke za kondenzat, itd., nemojte
dovoditi razvodom iz rednih stezaljki. To moze dovesti
do strujnog udara ili pozara.

A UPOZORENJE
Drzite ozi¢enje spajanja izmedu jedinica dalje od bakarnih
cijevi koje nemaju toplinsku izolaciju jer te cijevi mogu biti
vrlo vruce.

5.4.1 Za spajanje elektri€nog ozi€enja unutarnje
jedinice
Elektricarski radovi trebaju biti izvedeni u skladu s priru¢nikom za

postavljanje te nacionalnim praviima o postavljanju elektricnog
oziCenja ili prema pravilima prakse.

1 Namijestite unutarnju jedinicu na kuke nosece ploce. Koristite
oznake "A" kao vodilice.

a Noseca ploca (pribor)
b Kabel za meduvezu
¢ Vodilica ozZi¢enja
2 Otvorite prednju plocu i zatim pristupni poklopac. Pogledajte
odlomak "5.1 Otvaranje unutarnje jedinice" na stranici 7.

3 Provedite zice za povezivanje jedinica od vanjske jedinice kroz
rupu u zidu, a zatim kroz poledinu unutarnje jedinice i kroz
prednju stranu.

Napomena: U sluCaju da je unaprijed skinuta izolacija sa
zavr8etaka Zice za povezivanje jedinica, pokrijte zavrSetke Zica
izolacijskom trakom.

4 Savijte kraj kabela prema gore.

@ OBAVIJEST

= Svakako pazite da vod napajanja i vod prijenosa drzite
odvojene jedan od drugog. Vod prijenosa i vod
elektricnog napajanja smiju se krizati, ali NE smiju ici
paralelno.

= Da se izbjegnu elektricne smetnje razmak izmedu tih
oziCenja treba UVIJEK biti najmanje 50 mm.

A UPOZORENJE

Poduzmite odgovaraju¢e mjere kako jedinica ne bi postala
skloniste malim Zivotinjama. U kontaktu s elektricnim
dijelovima male zivotinje mogu izazvati neispravnosti u
radu, pojavu dima ili vatre.

Skinite izolaciju sa zavrSetaka Zica priblizno 15 mm.

Uskladite boje zZica sa brojevima na prikljunici na
priklju¢nicama unutarnje jedinice i ¢vrsto vijcima stegnite Zice
na odgovarajuce prikljucke.

7 Spojite zicu za uzemljenje na odgovarajucu stezaljku.

8 Cuvrsto pritegnite Zice vijcima rednih stezalki.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Pustanje u pogon

9 Povucite Zice da provjerite da li su sigurno pri€vrSéene, ucvrstite
Zice u drzac.

10 Oblikujte Zice tako da se pristupni poklopac tijesno pristaje,
zatim zatvorite pristupni poklopac.

5.5 Dovrsetak postavljanja unutarnje
jedinice

5.5.1 Izolirajte cijevi za kondenzat, rashladnog
sredstva i spojni kabel

1 Nakon 8to se zavrSi spajanje cijevi za kondenzat, rashladno
sredstvo i elektricnog ozi¢enja. Omotajte cijevi rashladnog
sredstva, kabel za povezivanje jedinica i crijevo za kondenzat
izolacijskom trakom. Neka traka na svakom omotaju prelazi
najmanje za polovinu Sirine prethodni namotaj.

aT/\_"

<. HBER

Cijev za odvod kondenzata

Kabel za meduvezu

Noseca ploc¢a (pribor)

Cijevi za rashladno sredstvo

Vijak za pri¢vrs¢ivanje nutarnje jedinice M4x12L (pribor)
Donji okvir

AN

~0 Q0T O

5.5.2 Provucite cijevi kroz rupu u zidu

1 Podesite polozaj cijevi za rashladno sredstvo prema
oznac¢enom putu na plo¢i za postavljanje.

777 7 Z QL
S

Cijev za odvod kondenzata

Ovu rupu zabrtvite kitom ili materijalom za brtvljenje.
Ljepljiva plasti¢na vrpca

I1zolacijska traka

Noseca ploc¢a (pribor)

®©Q0TO

OBAVIJEST

NEMOJTE savijati cijevi rashladnog sredstva.

= NEMOJTE cijevi rashladnog sredstva prejako pritiskati
na donji okvir ili prednju resetku.

2 Provedite crijevo za kondenzat i cijev za rashladno sredstvo
kroz zidni otvor.

5.5.3 Uévrséenje jedinice na plo¢u za
postavljanje

1 Namijestite unutarnju jedinicu na kuke nosece ploce. Koristite
oznake "A" kao vodilice.

2 Pritisnite s obje ruke donji okvir jedinice da ga namjestite na
donje kuke na nosecoj plo€i. Pazite da zice nigdje NE BUDU
zgnjecene.

Napomena: Pazite da kabel medusobnog povezivanja NE zahvati
unutarnju jedinicu.

3 Pritisnite s obje ruke donji rub unutarnje jedinice tako da ga
¢vrsto uhvate kuke na nosecoj ploci.

4 Ucvrstite unutarnju jedinicu na nosecu plo¢u sa 2 vika za
uévrséenje unutarnje jedinice M4x12L (pribor).

6 Pustanje u pogon

@ OBAVIJEST

NIKADA ne upotrebljavajte jedinicu bez termistora i/ili
senzora tlaka / tla¢nih sklopki. U suprotnom bi moglo do¢i
do pregaranja kompresora.

6.1 Popis provjera prije pustanja u rad

NE pokrecite sustav prije nego $to provjerite da je sljedeée u redu:
] Procitajte  cjelovite upute za postavljanje koje su
navedene u referentnom vodicu za instalatera.

Unutarnje jedinice su pravilno je postavljene.

L]
O] Vanjska jedinica pravilno je postavljena.
O] Ulaznilizlazni otvor za zrak

Provjerite da li su dovod i odvod zraka vanjske ili
unutarnje jedinice slobodni od prepreka listova papira,
kartona ili bilo kakvog drugog materijala.

NEMA nedostajucih ili zamijenjenih faza.

[l

(] Cijevi rashladnog sredstva (plina i teku¢ine) toplinski su
izolirane.

Priruénik za postavljanje
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7 Odlaganje na otpad

O] Odvod kondenzata
Provijerite istice li odvod neometano.
Moguca posljedica: Kondenzirana voda moze kapati.

0] Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su
zategnuti.
Osiguradi ili lokalno postavljeni zastitni uredaji postavljaju
se u skladu su s ovim dokumentom i NE smiju biti
premosteni.

O] Napon napajanja mora odgovarati naponu na
identifikacijskoj naljepnici uredaja.

0] Za spojni kabel upotrijebljene su propisane Zice.

O] Unutarnja jedinica prima signal od korisni¢kog sucelja.

O] NEMA olabavljenih spojeva niti oStecenih elektri¢nih
dijelova u razvodnoj kutiji.

0] Otpor izolacije kompresora je u redu.

] NEMA ostecenih dijelova niti priklijeStenih cijevi unutar
unutarnje i vanjske jedinice.

O] Rashladno sredstvo NE curi.

O] Postavljene su cijevi odgovarajuce veliine i cijevi su
pravilno izolirane.

(] Zaporni ventili (plina i tekuc¢ine) na vanjskoj jedinici
potpuno su otvoreni.

6.2 Izvodenje pokusnog rada

Preduvjet: Elektricno napajanje MORA biti propisanog raspona.
Preduvjet: Probni pogon treba obaviti u na€inu hladenja ili grijanja.

Preduvjet: Probni rad treba provesti u skladu sa priru¢nikom za
upotrebu unutarnje jedinice kako biste se uvjerili da sve funkcije i
dijelovi pravilno rade.

1 U postupku hladenja, izaberite najnizu temperaturu koja se
moze programirati. U postupku grijanja, izaberite najviSu
temperaturu koja se moze programirati. Probni rad se moze
onemoguciti ako je potrebno.

2 Po zavrSetku probnog rada postavite temperaturu na normalnu
razinu. U modu hladenja: 26~28°C, u modu grijanja: 20~24°C.

3 Sustav prestaje s radom 3 minute nakon iskljucivanja jedinice.
6.2.1 Da biste izvrsili pokusni rad u zimskoj
sezoni

Kada klima-uredaj zimi stavljate u rad u nacinu Hladenja, izvrsite
probni rad koriste¢i slijede¢u metodu.

Za jedinice FTXP
[ ~ w TEMP
1 Pritisnite istodobno ITEMP |, LLJ i .

A
2 Pritisnite |TEVP,

Izaberite 7.

3
4 Pritisnite .
5 pritisnite L2 ) da se sustav ukljugi.

Rezultat: Probni rad ¢e prestati automatski nakon priblizno
30 minuta.

6 Za zaustavljanje rada, pritisnite OFF ).

Za jedinice FTXF

7 Pritisnite da se sustav ukljuci.

A7) |TEMP
8 Pritisnite istodobno sredinu od ITEMP|, ™~ )] i.
9 Pritisnite dvaput .

Rezultat: 7~ ée se pojaviti na zaslonu. Izabran je postupak
probnog rada. Probni rad ¢e prestati automatski nakon priblizno
30 minuta.

10 Za zaustavljanje rada, pritisnite .
INFORMACIJE

Neke funkcije se NE MOGU koristiti tijekom probnog rada.

Ako do nestanka struje dode za vrijeme rada, sustav se automatski
ponovo pokrece ¢im struja dode.

7 Odlaganje na otpad

@ OBAVIJEST

NEMOJTE poku$ati rastaviti sustav sami: rastavljanje
sustava za klimatizaciju, postupanje s rashladnim
sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti
provedeno u skladu s vazecim propisima. Uredaji se u
specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu
upotrebu, recikliranje i uklanjanje.
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8 Tehnicki podaci

8 Tehnicéki podaci

Podset najnovijih tehnickih podataka dostupan je na regionalnim Daikin internetskim stranicama (javno dostupno). Potpuni set najnovijih
tehnickih podataka dostupan je na Daikin extranetu (potrebna autentikacija).

8.1 Elektricka shema
Unificirana legenda za elektricne sheme
Za primijenjene dijelove i broj¢ane oznake, pojedinosti potrazite u shemi ozi¢enja ove jedinice. Dijelovi su oznaceni arapskim brojevima
u rastu¢em poretku za svaki dio i u donjem pregledu prikazani sa simbolom "*" u kodnoj oznaci dijela.
a AUTOMATSKI OSIGURAC D ZASTITNO UZEMLJENJE
—@— PRIKLJUCCI @ ZASTITNO UZEMLJENJE (VIJAK)
——— , D» PRIKLJUCNICA @ ISPRAVLJAC
L : UZEMLJENJE —-)— PRIKLJUCNICA RELEJA
o ] TERENSKO OZICENJE I%‘ PRIKLJUCNICA KRATKOG SPOJA
—+—F OSIGURAC —O— STEZALJKA
_@_ UNUTARNJA JEDINICA (117 PRIKLJUCNA TRAKA
INDOOR
._’D‘_ VANJSKA JEDINICA o e PRITEZNICA ZA ZICE
OUTDOOR
BLK CRNA GRN ZELENA PNK RUZICASTA WHT BIJELA
BLU PLAVA GRY SIVA PRP, PPL :  GRIMIZNA YLW ZUTA
BRN SMEDPA ORG NARANCASTA RED CRVENA
AP : TISKANAPLOCICA PS UKLJUCIVANJE ELEKTRICNOG NAPAJANJA
BS* : TIPKALO UKLJUCENO/ISKLJUCENO, SKLOPKA RADA PTC* PTC TERMISTOR
BZ, HO : ZUJALO Q* BIPOLARNI TRANZISTOR S IZOLIRANOM
c : KONDENZATOR UPRAVLJACKOM ELEKTRODOM (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  PRIKLJUCAK, PRIKLJUCNICA QDI STRUJNI ZASTITNI PREKIDAC - FID
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, Q'L ZASTITA OD PREOPTERECENJA
W, X*A, K*R_* QM TERMO-SKLOPKA
D*, V*D . DIODA R* OTPORNIK
DB* : DIODNIMOST RT TERMISTOR
DS* : DIP SKLOPKA RC PRIJEMNIK
E*H : GRIAC s'C PREKIDAC OGRANICENJA
F*U, FU* (ZAKARAKTERISTIKE, :  OSIGURAC S'L PREKIDAC S PLOVKOM
POGLEDAJTE TISKANU S*NPH OSJETNIK TLAKA (VISOKOG)
PLOCICU U VASOJ JEDINICI) S*NPL OSJETNIK TLAKA (NISKOG)
FG* © PRIKLJUCNICA (UZEMLJENJE OKVIRA) S*PH, HPS* TLACNA SKLOPKA (VISOKI)
H* © KABELSKI SVEZANJ S*PL TLACNA SKLOPKA (NISKI)
H*P, LED*, V"L UPRAVLJACKO SVJETLO, SVJETLECA DIODA ST TERMOSTAT
HAP SVJETLECA DIODA (PRIKAZ RADA-ZELENO) S*RH OSJETNIK VLAGE
VISOKI NAPON VISOKI NAPON S*W, SW* SKLOPKA ZA UKLJUCIVANJE
IES OSJETNIK INTELLIGENT EYE SA*, F1S ODVODNIK PRENAPONA
IPM* PAMETNI MODUL NAPAJANJA SR*, WLU PRIJEMNIK SIGNALA
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M : MAGNETSKI RELEJ ss* SKLOPKA ZA ODABIR
L . FAZA LIM PLOCICA UCVRSCENJA REDNE STEZALJKE
L : ZAVOJINICA TR TRANSFORMATOR
L*R : REAKTOR TC, TRC ODASILJAC
M* : KORACNIMOTOR V¥ RV VARISTOR
M*C : MOTOR KOMPRESORA V*R DIODNI MOST
M*F : MOTOR VENTILATORA WRC BEZICNI DALJINSKI UPRAVLJAC
M*P : MOTOR ODVODNE PUMPE X STEZALJKA
M*S : MOTOR NJIHANJA LAMELA X*M REDNA STEZALJKA (BLOK)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNETSKI RELEJ Y*E ZAVOUNICA ELEKTRONICKOG EKSPANZIONOG
N © NEUTRALNA (NULA) VENTILA
n=*, N=* : BROJPROLAZA KROZ FERITNU JEZGRU Y'R, Y*S SVITAK PREKRETNOG
PAM MODULACIJAAMPLITUDOM PULSA ELEKTROMAGNETSKOG VENTILA
PCB* : TISKANAPLOCICA zC FERITNA JEZGRA
PM* : MODUL NAPAJANJA ZF, Z'F FILTAR SUMA
Prirugnik za postavljanje DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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