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1 Apie dokumentacija

1.1 Apie Sj dokumenta

INFORMACIJA

|sitikinkite, kad naudotojas turi spausdintg dokumentacijg ir
paprasykite jo pasilikti jg ateiciai.

Tiksliné auditorija

|galiotieji montuotojai

INFORMACIJA

Sis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei
parengtiems  vartotojams  parduotuvése, lengvosios
pramonés jmoneése ir Zemés Ukiuose arba ne
specialistams — komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Toliau
apibidinama viso rinkinio sandara:

= Bendrosios saugos atsargumo priemonés:

= Saugos instrukcijos, kurias jums BUTINA perskaityti pries
jrengiant

= Formatas: popierius (patalpos bloko dézéje)
= Patalpos bloko jrengimo vadovas:
= Jrengimo instrukcijos
= Formatas: popierius (patalpos bloko dézéje)
= Trumpasis montuotojo vadovas:
= PasiruoSimas jrengti, gera praktika, nuorodos...

= Formatas: Skaitmeniniai failai pasiekiami adresu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Naujausiy pateiktos dokumentacijos redakcijy galite rasti regioninéje
Daikin interneto svetainéje arba kreipkités j savo jgaliotajj atstova.

Originali dokumentacija parasyta angly kalba. Visos kitos kalbos —
vertimai.

Techniniai inzineriniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny dalinj rinkinj galima rasti
regioninéje Daikin svetainéje (prieinamoje viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys yra Daikin
ekstranete (bdtinas autentifikavimas).
2 Apie déze

21 Patalpose naudojamas jrenginys

INFORMACIJA

Tolesnéje Iiliustracijos — tik pavyzdziai, jos gali tiksliai
NEPERTEIKTI jusy sistemos iSdéstymo.

211 Kaip nuimti priedus nuo patalpos bloko

1 ISimkite priedus, esancius pakuotés dugne.

a b ¢ d e f
1% 1% 1% 2% 2% 2%

Irengimo vadovas

Eksploatacijos vadovas

Bendrosios saugos atsargumo priemonés

Titano apatito dezodoravimo filtras ir sidabro daleliy filtras

(tik FTXP)

Patalpos bloko fiksavimo sraigtas (M4 x 12L). Zr. 12.

puslapyje "5.5.3 Kaip pritvirtinti blokg prie montavimo

plokstes".

f Vienkartinis AAA.LR0O3 (Sarminis) maitinimo elementas
naudotojo sasajai

g Naudotojo sagsajos laikiklis

h  Naudotojo sgsaja

i Montavimo ploksté

Q0T

o

3 Apie bloka

|SPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA
|renginyje esantis ausalas yra Siek tiek degus.

|Jrengimo vadovas
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4 PasiruoSimas

4 Pasiruosimas

41 Irengimo vietos paruosimas

A |SPEJIMAS

Prietaisas turi bdti laikomas patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikian¢iy uzdegimo S$altiniy (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

411 Patalpos bloko jrengimo vietos
reikalavimai

INFORMACIJA

Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

= Oro srautas. Pasirtpinkite, kad oro srauto niekas neblokuoty.
= Drenazas. Uztikrinkite tinkamg kondensato nutekejima.

= Sienos izoliacija. Kai temperatira ties siena virSija 30°C, o
santykinis drégnumas — 80% arba | sieng jtraukiamas grynas oras,
reikalinga papildoma izoliacija (bent 10 mm storio porolonas).

= Sienos tvirtumas. Patikrinkite, ar siena arba grindys pakankamai
tvirtos, kad atlaikyty bloko svorj. Jei kyla pavojus, pries
montuodami bloka sutvirtinkite sieng arba grindis.

= Tarpai. |renkite blokg bent 1,8 metro atstumu nuo grindy ir
atsizvelkite | toliau pateiktus reikalavimus dél atstumo iki sieny ir
luby:

230

(mm)

5 Irengimas

5.1 Patalpos bloko atidarymas

51.1 Kaip nuimti priekinj skydelj

1 Paimkite priekinj skydelj uz skydelio gseliy (abiejose pusése) ir
atidarykite jj.

a Skydelio gselés

2 Nuimkite priekinj skydelj kairén arba desSinén ir patraukite |
save.

Rezultatas: Taip 1 puséje atjungsite priekinio skydelio veleng.

3 Tokiu paciu badu atjunkite priekinio skydelio veleng kitoje
puséje.

a Priekinio skydelio velenas

5.1.2 Kaip vél sumontuoti priekinj skydelj

1 Prijunkite priekinj skydelj. Sulygiuokite velenus su lizdais ir
jstumkite juos iki galo.

2 Létai uzdarykite priekinj skydelj ir paspauskite abiejuose
Sonuose bei centre.

51.3 Kaip nuimti priekines groteles

A DEMESIO

Montuodami, atlikdami technine ar kitokig sistemos
priezilrg, bdtinai dévekite atitinkamas asmeninés
apsaugos priemones (apsaugines pirstines, akinius ir kt.).

1 Nuimkite priekinj skydelj, kad galétuméte iSimti oro filtrg.

2 Atsukite 2 sraigtus (20~35 klasés) arba 3 sraigtus (50~71
klasés) nuo priekiniy groteliy.

3 Paspauskite zemyn 3 virsutinius kablius, pazymétus simboliu su
3 apskritimais.

Lt

a VirSutinis kablys
b Simbolis su 3 apskritimais

4 Rekomenduojame prie§ nuimant priekines groteles atidaryti
atlanka.

5 Uzdékite abi rankas po priekiniy groteliy centru, tada
paspauskite aukstyn ir patraukite j save.

51.4 Kaip vél sumontuoti priekines groteles

1 Sumontuokite priekines groteles ir tvirtai sujunkite 3 virSutinius
kablius.

2 Prisukite 2 sraigtus (20~35 klasés) arba 3 sraigtus (50~71
klasés) atgal prie priekiniy groteliy.

3 Sumontuokite oro filtrg ir priekinj skydel;.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Patalpos oro kondicionierius "Daikin"
3P512025-7H — 2018.09
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5 Jrengimas

5.1.5 Kaip nuimti elektros instaliacijos skydo
dangtj
1 Nuimkite priekines groteles.
Atsukite 1 sraigtg nuo elektros instaliacijos skydo.

Atidarykite elektros instaliacijos skydo dangtj, patraukdami
iSlindusig dalj danggio virSuje.

4 Atkabinkite gsele apacioje ir nuimkite elektros instaliacijos
skydo dangtj.

a Aselé
b  18lindusi dalis danggio virSuje
c Sraigtas
5 Norédami vél sumontuoti dangtj, pirmiausia uzkabinkite apatine
gsele ant elektros instaliacijos skydo, tada nuslinkite dangtj |
2 virSutines gseles.

20~35 klasés:

[V
o
(2]
[
(7]

5.1.6 Kaip atidaryti priezitiiros dangtj
1 Atsukite 1 sraigtg nuo priezitros danggio.

2 Horizontaliai nutraukite priezidros dangtj nuo bloko.

a Priezilros dangcio sraigtas
b  Priezidros dangtis

5.2 Patalpos bloko jrengimas

5.21 Montavimo plokstés jrengimas

-

Laikinai jrenkite montavimo plokste.

N

ISlyginkite montavimo plokste.

w

Matavimo rulete pazymeékite ant sienos grezimo tasky centrus.
Nustatykite matavimo ruletés galg ties simboliu ">".

4 Baikite jrengimo darbus, M4x25L sraigtais (vietinis tiekimas)
prisukdami montavimo plokste prie sienos.

INFORMACIJA

Nuimtg vamzdzio angos dangtj galima laikyti montavimo
plokstes kiSenéje.

¢
i

17

116.5

285

445
—
/

\\\
/
445

£
Y

(mm)

|Jrengimo vadovas
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5 Jrengimas

50~71 klasés:

295

Rekomenduojami montavimo plokstés tvirtinimo taskai
Kisené vamzdzio angos danggiui

Aselés gulsciukui

Kiauryminé skylé sienoje, @65 mm

Drenazo zarnos vieta

Matavimo ruletés vieta ties simboliu ">"

Dujy vamzdzio galas

Skys¢io vamzdzio galas

TQ a0 Q20T QO

5.2.2 Kaip iSgrezti sienoje skyle

A DEMESIO

Jei sienoje yra metalinis remas arba metaliné ploksté,
naudokite jterptinj sieninj vamzdj ir klojimo vietoje
uzdenkite sieng, kad ta vieta nekaisty, iSvengtuméte
elektros smagio bei gaisro.

PASTABA

Batinai uzsandarinkite tarpus tarp vamzdziy sandarinimo
medziaga (vietinis tiekimas), kad iSvengtuméte vandens
nuotékiy.

1 ISgrezkite sienoje didele 65 mm skersmens prakiSimo kiauryme
su nuolydziu j lauka.

2 Pro skyle prakiskite jterptinj vamzd;.

3 | sieninj vamzdi jstatykite sieninj dangtj.
ab

0 N

b a (mm)
a Jterptinis sieninis vamzdis
b Glaistas

c Sienos kiaurymés dangtelis

4 |renge instaliacijg, S$altneSio ir drenaZo
NEPAMIRSKITE uZsandarinti tarpo glaistu.

vamzdynus,

5.2.3 Kaip nuimti vamzdzio angos dangtj
Norédami prijungti vamzdyng deSiniojoje puséje, deSiniajame
apatiniame kampe, kairiojoje puséje arba kairiajame apatiniame
kampe, TURITE nuimti vamzdzio angos dangtj.
1 Rankiniu pjiklu nupjaukite vamzdZzio angos dangt;j (i$ priekiniy
groteliy vidaus).

@ PASTABA

NENAUDOKITE zZnypliy vamzdzio angos dangCiui nuimti,
nes apgadinsite priekines groteles.

524 Drenazo uztikrinimas

Uztikrinkite tinkamg kondensato nutekéjimg. Akcentai:
= bendrosios rekomendacijos;
= drenazo vamzdyno prijungimas prie patalpos bloko;

= vandens nuotékiy paieska.

Bendrosios rekomendacijos

= Vamzdzio ilgis. Stenkités, kad drenazo vamzdynas buty kaip
imanoma trumpesnis.

= Vamzdyno dydis. Jei reikia drenazo zarnos tesinio arba jterptinio
drenazo vamzdyno, panaudokite atitinkamas dalis, derancias su
zarnos priekiniu galu.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Patalpos oro kondicionierius "Daikin"
3P512025-7H — 2018.09
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5 Jrengimas

|L216
18

PASTABA

= Drenazo Zarng jrenkite su nuolydziu Zemyn.
= Gaudykliy naudoti NEGALIMA.
= NEKISKITE Zarnos galo j vanden;.

» Drenazo zarnos tesinys. Zarnai pratesti naudokite @16 mm
vidinio skersmens vietinio tiekimo Zarnos atkarpg. Zarnos tesinio
patalpos atkarpoje NEPAMIRSKITE panaudoti $ilumos izoliacijos
vamzdzio.

a DrenaZo Zarna, pateikta su patalpos bloku
b Silumos izoliavimo vamzdis (jsigyjama atskirai)
¢ Drenazo zarnos ilginimo atkarpa

[T

i

= Standus polivinilo chlorido vamzdis. Standy polivinilo chlorido
vamzdj (vardinis @13 mm) jungiant tiesiogiai prie drenazo zarnos,
kaip ir jterptinio vamzdyno atveju, reikia naudoti vietinio tiekimo
drenazo movg (vardinis @13 mm).

a @© b c
o | —
Ba= e -
4
a Drenazo zarna, pateikta su patalpos bloku
b @13 mm vardinio skersmens drenazo mova (vietinis
tiekimas)
¢ Standus polivinilo chlorido vamzdis (vietinis tiekimas)

= Kondensacija. Imkités priemoniy dél kondensacijos. lzoliuokite
visg drenazo vamzdyng, esantj pastato viduje.

1 |kiSkite drenazo zarng | drenazo vamzdj, kaip parodyta
tolesnéje iliustracijoje, kad jos NEISTRAUKTU i§ drenaZo
vamzdzio.

| O

250

L mm

Kaip prijungti vamzdyna deSiniojoje puséje, gale
desinéje arba apacioje deSinéje

INFORMACIJA

Gamykliné numatytoji nuostata — vamzdynas desiniojoje
puséje. Jei vamzdyng norite jungti kairiojoje puséje,
nuimkite jj nuo desiniosios pusés ir jrenkite kairiojoje.

1 Naudodami lipnigjg viniling juostg, pritvirtinkite drenazo zarng
prie SaltneSio vamzdziy apacios.

2 Apvyniokite drenazo zarng ir SaltneSio vamzdzius izoliacine
juosta.

Cc

A Vamzdynas deSinéje

B Vamzdynas desinéje, apacioje

C Vamzdynas desinéje, gale

a Nuimkite deSiniojo vamzdyno angos dangtj.

b Nuimkite deSiniojo apatinio vamzdyno angos dangtj.

Kaip prijungti vamzdyna kairiojoje puséje, gale
kairéje arba apacioje kairéje

INFORMACIJA

Gamykliné numatytoji nuostata — vamzdynas desiniojoje
puséje. Jei vamzdynag norite jungti kairiojoje puséje,
nuimkite jj nuo desiniosios pusés ir jrenkite kairiojoje.

1 Atsukite deSinéje esantj izoliacijos fiksavimo sraigtg ir nuimkite
drenazo Zarnag.

2 Kairiojoje puséje nuimkite drenazo kamstj ir prijunkite jj prie
desiniosios pusés.

@ PASTABA

Kai montuosite, NETEPKITE drenazo kams$cio tepimo
alyva (SaltneSio alyva). Drenazo kamstis gali sugesti ir tapti
nesandarus.

m =
[T

a 4 mm SeSiabriaunis raktas

3 |kiSkite drenazo Zzarng kairiojoje puséje ir nepamirskite jos
priverzti fiksavimo sraigtu, nes prieSingu atveju gali atsirasti
vandens nuotékiy.

a lzoliacijos fiksavimo sraigtas
b DrenaZo Zarna
4 Lipnigja viniline juosta pritvirtinkite drenazo zarng prie SaltneSio
vamzdziy apacios.

A Vamzdynas kairéje
B Vamzdynas gale kairéje

|Jrengimo vadovas
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5 Jrengimas

C Vamzdynas apacioje kairéje
a Nuimkite kairiojo vamzdyno angos dangtj.
b Nuimkite vamzdyno apacioje kairéje angos dangtj.

Vandens nuotékiy paieSka

1 Nuimkite oro filtrus.

2 Létai jpilkite mazdaug 1 | vandens | drenazo rinktuve ir
patikrinkite, ar néra vandens nuotékiy.

5.3 Ausalo vamzdziy prijungimas

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

5.3.1 Ausalo vamzdziy prijungimas prie
patalpose naudojamo jrenginio
= Vamzdzio ilgis. Stenkités, kad SaltneSio vamzdynas baty kaip
imanoma trumpesnis.

= Platéjimo jungtys. Naudodami platéjimo jungtis, prijunkite
Saltnesio jungtis prie bloko.

Izoliacija. lzoliuokite patalpos bloko S$altneSio vamzdyna,
jungiamajj kabelj ir drenaZo Zarng:

Dujy vamzdis

Dujy vamzdzio izoliacija
Jungiamasis kabelis
Skyscio vamzdis

Skys¢io vamzdzio izoliacija
Apdailos juostelé

Drenazo Zarna

-0 Q0T O

g
PASTABA

Bdtinai izoliuokite visg SaltneSio vamzdyng. Jei bet kuri
dalis bus atvira, gali susidaryti kondensato.

o
'

Elektros laidy prijungimas

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

|SPEJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

|SPEJIMAS

Jei pazeidZiamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
pavojy ji TURI pakeisti gamintojas, jo prieziiros agentas
arba kitas panasia kvalifikacijg turintis asmuo.

|SPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip
galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisra.

B B PP

A ISPEJIMAS

= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos
daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz.,, drenazo siurblio ir kt.
komponenty maitinimo nuo kontakty bloko. Kitaip galite
gauti elektros smugj arba sukelti gaisra.

A |SPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés
izoliacijos neturinciy variniy vamzdziy, nes tokie vamzdziai
labai jkaista.

541 Kaip prijungti elektros laidus prie
patalpos bloko

Darbus su elektros sistema reikia atlikti vadovaujantis jrengimo
vadovu ir nacionalinémis elektros instaliacijos taisyklémis arba
praktikos kodeksu.

1 Nustatykite patalpos blokg ant montavimo plokstés kabliy.
Naudokite zymas "A" kaip orientyra.

a Montavimo ploksté (priedas)
b Jungiamasis kabelis
¢ Vielinis kreiptuvas
2 Atidarykite priekinj skydelj ir prieZidros dangtj. Zr. 7. puslapyje
"5.1 Patalpos bloko atidarymas".
3 Prakiskite lauko bloko jungiamajj kabelj pro prakiS§imo kiauryme
sienoje, patalpos bloko galing ir priekine puses.
Pastaba: jei nuo jungiamojo kabelio buvo i§ anksto pasSalinta
izoliacija, uzdenkite galus izoliacine juosta.

4 Uzlenkite kabelio galg aukstyn.

@ PASTABA

= Svarbu, kad maitinimo ir informacijos perdavimo linijos
baty atskirtos viena nuo kitos. Informacijos perdavimo ir
maitinimo laidai gali susikirsti, bet NEGALI bati nutiesti
lygiagreciai.

= Kad iSvengtuméte elektriniy trukdziy, atstumas tarp
abiejy tipy laidy VISADA turi bati bent 50 mm atstumas.

A ISPEJIMAS

Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty
prieglobs¢iu maziems gyvinéliams. Maziems gyvaneéliams
palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, jrenginys gali
imti rokti ar uzsidegti.

Pasalinkite mazdaug 15 mm izoliacijos nuo laidy galy.

Atitaikykite laidy spalvas pagal patalpos bloko kontakty bloky
kontakty numerius ir gerai prisukite laidus prie atitinkamy
kontakty.

7 Prijunkite jZeminimo laidg prie atitinkamo kontakto.
Gerai uzfiksuokite laidus kontakty sraigtais.

Patraukite laidus ir patikrinkite, ar jie gerai pritvirtinti, tada
uzfiksuokite laidus fiksatoriumi.

10 Suformuokite laidus taip, kad bdty galima tinkamai uZzfiksuoti
priezitros dangtj, tada §j uzdarykite.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Paruosimas naudoti

5.5 Patalpose naudojamo jrenginio
montavimo pabaiga

5.5.1 Kaip izoliuoti drenazo vamzdyna,
SaltnesSio vamzdyng ir jungiamajj kabelj

1 Tai atlikite jrenge drenazo vamzdyng, SaltneSio vamzdyng ir
elektros instaliacijg. Apvyniokite SaltneSio vamzdzius, jungiamajj
kabelj ir drenazo Zarng izoliacine juosta. Kiekvieno posukio
metu perdenkite bent puse juostelés plocio.

ab/
—C

Aot
. Om
DrenaZzo zarna

Jungiamasis kabelis

Montavimo ploksté (priedas)

Saltnesio vamzdziai

Patalpos bloko fiksavimo sraigtas, M4x12L (priedas)
Apatinis rémas

N

“~0® Q0T O

5.5.2 Kaip prakisti vamzdzius pro sienos
kiauryme

1 Suformuokite drenazo vamzdzius iSilgai vamzdzio kelio Zymos
ant montavimo plokstés.

L& ://

NN

|

c c d e

7777 LD -
o=

Drenazo zarna

UZglaistykite angg arba uzkamsykite kamsalu.
Lipnioji viniliné juosta

Izoliaciné juosta

Montavimo ploksté (priedas)

@ PASTABA
« NELANKSTYKITE 3altnesis vamzdziy.

= NESTUMKITE SaltneSio vamzdziy ant apatinio rémo
arba priekiniy groteliy.

®Q 0T o

2 PrakiSkite drenazo zarng ir SaltneSio vamzdzius pro kiauryme
sienoje.

5.5.3 Kaip pritvirtinti blokg prie montavimo
plokstés

1 Nustatykite patalpos blokg ant montavimo plokstés kabliy.
Naudokite Zymas "A" kaip orientyra.

2 Abiem rankomis paspauskite bloko apatinj rémg, kad
nustatytumeéte ji ant montavimo plokstés apatiniy kabliy.
Pasirpinkite, kad laidai NEBUTU niekur suspausti.

Pastaba: pasirGpinkite, kad jungiamieji kabeliai NEBUTUY suspausti
patalpos bloke.

3 Abiem rankomis paspauskite apatinj patalpos bloko krasta, kad
ji tvirtai uzfiksuoty montavimo plokstés kabliai.

4 Pritvirtinkite patalpos blokg prie montavimo plokstés,
naudodami 2 patalpos bloko fiksavimo sraigtus M4 x 12L
(priedas).

6 Paruosimas naudoti

@ PASTABA

NIEKADA nenaudokite jrenginio be termistoriy ir (arba)
slégio jutikliy / jungikliy. Gali sudegti kompresorius.

6.1 Kontrolinis sgrasas pries
atiduodant eksploatuoti

NEPRADEKITE eksploatuoti sistemos, kol neatliktos Sios patikros:

] Perskaitéte visas montavimo instrukcijas, kaip aprasyta
montuotojo informaciniame vadove.

Patalpos blokai sumontuoti tinkamai.

L]
] Lauke naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.
(] Oro jleidimo / iSleidimo anga

Patikrinkite, ar bloko oro jleidimo ir iSleidimo angas
NEDENGIA popieriaus, kartono lapai ar kitos medziagos.

NETURI bati triikstamy faziy arba sukeisty faziy.

(]

Ausalo vamzdziai (dujinio ir skysto) turi Silumos izoliacija.

(]

|Jrengimo vadovas
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7 ISmetimas

[ A~ W TEMP
8 Vienu metu paspauskite ITEMP| centrg, \_~ J ir .
9 Paspauskite du kartus.

--

Rezultatas: ekrane pasirodys i . Eksploatacijos bandymas
parinktas. eksploatacijos bandymas automatiSkai sustos po
30 minudiy.

10 Norédami sustabdyti procedira, paspauskite .

INFORMACIJA

Eksploatacijos bandymo rezimu kai kurios funkcijos
NEVEIKIA.

Jei elektros tiekimas nutriksta veikiant jrenginiui, sistema
automatiskai jsijungia véliau, kai elektros tiekimas veél atkuriamas.

7 ISmetimas

] Drenazas
Isitikinkite, kad skys¢iai sklandZiai nuteka.

Galima pasekmé: Gali laSéti vandens kondensatas.

0] Sistema tinkamai jzeminta, o jZeminimo gnybtai uzverzti.

0] Saugikliai arba vietiniai apsaugos jtaisai turi bdati
jrengiami pagal $j dokumentg ir NEAPEITI.

O] Maitinimo Saltinio jtampa atitinka jrenginio
identifikacinéje etiketéje nurodyta jtampa.

Vidiniam sujungimui panaudoti nurodyti jungiamieji

Ll laidai.

0] Patalpos blokas priima naudotojo sgsajos signalus.

0] Jungikliy dézutéje NERA atsilaisvinusiy jungéiy arba
sugedusiy elektros komponenty.

O] Kompresoriaus izoliacijos varza yra tinkama.

n Patalpose ir lauke naudojamy jrenginiy viduje NERA
sugadinty komponenty arba suspausty vamzdziy.
NERA ausalo nuotékio.

L]

O] Sumontuoti tinkamo dydzio ir tinkamai izoliuoti vamzdziai.

O] Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir
skyscio) visiSkai atidaryti.

@ PASTABA

NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: sistemos
iSmontavimo, tvarkyti Saltnesio, alyvos ir kity komponenty
tvarkymo darbai TURI bati vykdomi laikantis taikomy teisés
akty. Jrenginius REIKIA pristatyti | specializuotg
pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo jstaiga.

6.2 Eksploatacijos bandymas
Batina saglyga: Maitinimo rodikliai TURI patekti j nurodytg
diapazona.

Butina salyga: Eksploatacijos bandymg galima atlikti vésinimo arba
Sildymo rezimu.

Butina salyga: Eksploatacijos bandymg reikia atlikti vadovaujantis
patalpos bloko eksploatacijos vadovu, kad visos funkcijos ir dalys
veikty tinkamai.

1 Veésinimo rezimu pasirinkite Zemiausiag programuojamg
temperatirg.  Sildymo  reZimu  pasirinkite  auk$Giausig
programuojamg temperatlrg. Prireikus eksploatacijos bandymg
galima isjungti.

2 Atlike eksploatacijos bandyma, nustatykite jprastg temperatiros
lygj. Vésinimo rezimu: 26~28°C, Sildymo rezimu: 20~24°C.

3 Sistema nustoja veikti praéjus 3 minutéms nuo bloko isjungimo.

6.2.1 Eksploatacijos bandymas Zziemos sezonu

Eksploatuojant oro kondicionieriy vésinimo rezimu Zziema,
eksploatacijos bandymas atliekamas tolesniu badu.

FTXP blokams

{ ~ W TEMP
1 Vienu metu paspauskite | TEMP|, M ir .

A
Paspauskite | TEMP|,
3 Pasirinkite 7 .
4 Paspauskite .

5 Paspauskite cooL , kad jjungtuméte sistema.

Rezultatas: eksploatacijos bandymas automatiSkai sustos po
30 minuciy.
6 Norédami sustabdyti procedira, paspauskite OFF ).

FTXF blokams

7 Paspauskite , kad jjungtuméte sistema.
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8 Techniniai duomenys

8 Techniniai duomenys

Naujausiy techniniy duomeny dalinj rinkinj galima rasti regioninéje Daikin svetainéje (prieinamoje vieSai). Visas naujausiy techniniy duomeny
rinkinys yra Daikin ekstranete (batinas autentifikavimas).

8.1 Instaliacijos schema

Suvienodintos elektros instaliacijos schemos legenda

Taikomy daliy ir numeracijos informacijos rasite ant jrenginio pateiktoje elektros instaliacijos schemoje. Visy daliy numeracija vykdoma
arabiskais skaitmenimis didéjancia tvarka, tolesnéje apzvalgoje ji Zymima simboliu "*" dalies kode.

14

Y JUNGTUVAS D APSAUGINIS [ZEMINIMAS

—@— SUJUNGIMAS @ APSAUGINIS |ZEMINIMAS (SRAIGTAS)
= , D» JUNGTIS @ LYGINTUVAS
L JZEMINIMAS —a)— RELES JUNGTIS
o ] VIETINAI LAIDAI I%‘ TRUMPOJO JUNGIMO JUNGTIS
—+—F SAUGIKLIS —O— KONTAKTAS
_@_ PATALPOS BLOKAS (111 KONTAKTY JUOSTA

INDOOR

._’D‘_ LAUKO BLOKAS O e LAIDY SPAUSTUKAS
OUTDOOR

BLK : JUODAS GRN : ZALIAS PNK ROZINIS WHT : BALTAS

BLU : MELYNAS GRY : PILKAS PRP,PPL :  VIOLETINIS YLW : GELTONAS

BRN : RUDAS ORG : ORANZINIS RED RAUDONAS
AP SPAUSDINTINES SCHEMOS PLOKSTE PS MAITINIMO SALTINIO PERJUNGIMAS
BS* JJUNGIMO / ISJUNGIMO MYGTUKAS, PTC* TERMISTORIAUS PTC

VALDYMO JUNGIKLIS Q* 1ZOLIUOTYJY VARTY DVIPOLIS

BZ, H*O ZIRZEKLIS TRANZISTORIUS (IGBT)

c : KONDENSATORIUS QDI NUOTEKIO | |ZEMINIMO GRANDINE
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  SUJUNGIMAS, JUNGTIS JUNGTUVAS

HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, Q'L APSAUGA NUO PERKROVOS
W, X*A, K*R_* QM TERMOJUNGIKLIS

D*, V*D DIODAS R VARZAS

DB* DIODVY TILTELIS R'T TERMISTORIUS

DS* "DIP" JUNGIKLIS RC IMTUVAS

E*H SILDYTUVAS s'C RIBINIS JUNGIKLIS

F*U, FU* (SAVYBES RASITE SAUGIKLIS S'L PLUDINIS JUNGIKLIS

PCB, JRENGINIO VIDUJE) S*NPH SLEGIO JUTIKLIS (AUKSTAS SLEGIS)
FG* JUNGTIS (REMO |ZEMINIMAS) S*NPL SLEGIO JUTIKLIS (ZEMAS SLEGIS)

H* LAIDY PYNE S*PH, HPS* SLEGIO JUNGIKLIS (AUKSTAS SLEGIS)
H*P, LED*, V*L KONTROLINE LEMPUTE, SVIESOS DIODAS S*PL SLEGIO JUNGIKLIS (ZEMAS SLEGIS)
HAP SVIESOS DIODAS (VEIKIMO STEBEJIMO, ZALIAS) ST TERMOSTATAS

HIGH VOLTAGE AUKSTOJI [TAMPA S*RH DREGNUMO JUTIKLIS

IES JUTIKLIS "INTELLIGENT EYE" S*W, SW* VALDYMO JUNGIKLIS

IPM* ISMANUSIS MAITINIMO MODULIS SA*, F1S VIRS|TAMPIO STABDIKLIS

K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETINE RELE SR*, WLU SIGNALO IMTUVAS

L TEKA SROVE SS* RINKIKLIS

L* RITE SHEET METAL KONTAKTY JUOSTOS FIKSUOTOJI PLOKSTE
L'R REAKTORIUS TR TRANSFORMATORIUS

M* ZINGSNINIS VARIKLIS TC, TRC SIYSTUVAS

M*C KOMPRESORIAUS VARIKLIS V5 RV VARISTORIUS

M*F VENTILIATORIAUS VARIKLIS V'R DIODVY TILTELIS

M*P ISLEIDIMO SIURBLIO VARIKLIS WRC BELAIDIS NUOTOLINIS VALDIKLIS

M*S SUKIOJIMO VARIKLIS X KONTAKTAS

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETINE RELE XM KONTAKTY JUOSTA (BLOKAS)

N NEUTRALUS Y'E ELEKTRONINIO PLETIMOSI VOZTUVO RITE
n=*, N=* PRAGINY PRO FERITO SERD| SKAICIUS Y'R, Y*S REVERSINIO ELEKTROMAGNETINIO
PAM MODULIUOJAMOS AMPLITUDES IMPULSAS VOZTUVO RITE

PCB* SPAUSDINTINES SCHEMOS PLOKSTE z*C FERITO SERDIS

PM* MAITINIMO MODULIS ZF, *F TRIUKSMO FILTRAS

Jrengimo vadovas DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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