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Prirocnik za montazo

Sobna klimatska naprava Daikin

FTXP50M2V1B
FTXP60M2V1B
FTXP71M2V1B
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FTXF25A2V1B
FTXF35A2V1B
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FTXF60A2V1B _ Priro€nik za mont§12.o Sloveniéina
FTXF71A2V1B Sobna klimatska naprava Daikin
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1 O dokumentacij

1.1 O tem dokumentu

INFORMACIJE

PrepriCajte se, da ima uporabnik natisnjeno dokumentacijo
in ga prosite, naj jo shrani.

Ciljni prejemniki

Pooblasceni monterji

INFORMACIJE

Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma
usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem
industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za
nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

Komplet dokumentacije

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo
sestavljajo:

= Splosni varnostni ukrepi:
= Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montazo
= Format: Papirni izvod (v Skatli notranje enote)
= Priro€énik za montazo notranje enote:
= Navodila za montazo
= Format: Papirni izvod (v Skatli notranje enote)
* Vodnik za monterja:
= Priprava za montazo, dobre prakse, referen¢ni podatki ...

= Format: Digitalne datoteke na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

V obmocénem spletnem mestu Daikin ali pri vaSem prodajalcu so
morda na voljo najnovej$e posodobitve prilozene dokumentacije.

lzvorna dokumentacija je pisana v angles€ini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.

Tehni€no-inzenirski podatki

= Povzetek najnovejsih tehni¢nih podatkov je na voljo na regionalni
Daikin spletni strani (javno dostopna).

= Popolni tehni¢ni podatki so na voljo na Daikin ekstranetu
(zahtevana avtentikacija).

2 O Skatli

2.1 Notranja enota

INFORMACIJE

Naslednje slike so samo primeri in se morda NE ujemajo
popolnoma z razporeditvijo vasega sistema.

211 Odstranjevanje opreme z notranje enote

1 Odstranite opremo iz spodnjega dela embalaze.
a b c d e f

1% 1% 1x

Priro¢nik za montazo

Priro¢nik za uporabo

Splo$ni varnostni ukrepi

Fotokataliticni dezodorirni filter s titanijevim apatitom in
filter srebrnih delcev (samo za FTXP)

Pritrditveni vijak notranje enote (M4x12L). Glejte "5.5.3 Da
bi pritrdili enoto na pritrdilno plos¢o" na strani 12.

Suha baterija AAA.LRO3 (alkalna) za uporabni$ki vmesnik
Drzalo uporabniskega vmesnika

Uporabniski vmesnik

Pritrdilna plos¢a

] Q0T o

- (o R

3 O enoti

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v tej enoti je blago vnetljivo.

Priro€nik za montazo
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4 Priprava

4 Priprava

4.1 Priprava mesta namestitve

A OPOZORILO

Napravo je treba hraniti v prostoru, v katerem ni
neprekinjeno delujocih virov vziga (kot so odprti plameni,
delujoca plinska naprava ali delujoci elektricni grelnik).

411 Zahteve za namestitveno mesto za
notranje enoto

INFORMACIJE

Raven zvocnega tlaka je manj kot 70 dBA.

= Zra€ni pretok. PrepriCajte se, da ne bo ni¢ prepreCevalo
zracnega pretoka.

= Kondenzat. Poskrbite za pravilno odvajanje kondenzata.

= lzolacija stene. Ko razmere v stenah presezejo 30°C in relativho
vlaznost 80%, ali ko je v steno dovajan svez zrak, je potrebna
dodatna izolacija (najmanj 10 mm debeline, polietilenska pena).

= Trdnost stene. Preverite, ali sta stena ali strop dovolj mo¢na, da
bosta prenesla maso notranje enote. Ce obstaja tveganje, ju
utrdite, preden namestite enoto.

= Razmiki. Namestite enoto vsaj 1,8 m od tal in upoStevajte
naslednje razdalje od sten in stropa:

~ N\
=50 250
(mm)
5 Montaza

5.1 Odpiranje notranje enote

51.1 Da bi odstranili ¢elno plosco

1 Zadrzite Celno plos¢o za jezicke plosce na obeh straneh in jo
odprite.

a Jezicki plosce

2 Odstranite ¢elno plos¢o, tako da jo zadrsate v desno in jo
povlecete proti sebi.

Rezultat: Os Celne plos¢e na 1 strani bo odklopljena.

3 Odklopite os ¢elne plo$¢e na drugi strani na enak nacin.

a Os celne plosce

51.2 Da bi spet namestili ¢elno ploséo

1 Namestite Celno plod€o. Poravnajte osi z rezami in jih potisnite
do konca.

2 Pocasi zaprite Celno plos¢o in pritisnite na obeh straneh v
sredini.

5.1.3 Da bi odstranili ¢elno vetrno zascito

A POZOR

Pri nameS€anju, vzdrZevanju ali servisiranju sistema
uporabljajte ustrezno osebno zas¢itno opremo (zas&itne
rokavice, varnostna ocala ...).

1 Za odstranitev zra¢nega filtra morate najprej odstraniti ¢elno
plosco.

2 Odstranite 2 vijaka (razred 20~35) ali 3 vijake (razred 50~71) s
Celne vetrne zascite.

3 Potisnite navzgor 3 zgornje kaveljcke, oznacene s simbolom s 3
krogci.

= A
S|

a Zgornja reSetka
b  Simbol s tremi krogci

4 Priporo¢amo vam, da odprete loputo, preden odstranite ¢elno
vetrno zascito.

5 Obe roki polozite pod sredino ¢elne vetrne zascite, potisnite jo
navzgor in nato proti sebi.

514 Da bi spet namestili €elno vetrno zas¢ito

1 Namestite Celno vetrno za$¢ito in trdno zataknite zgornje 3
kaveljcke.

2 Namestite 2 vijaka (razred 20~35) ali 3 vijake (razred 50~71)
nazaj na ¢elno vetrno zas¢ito.

3 Namestite zracni filter in nato ¢elno plosco.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
3P512025-7H — 2018.09
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5 Montaza

5.1.5 Da bi odstranili pokrov omarice za
elektricno ozi¢enje
1 Odstranite ¢elno vetrno zascito.
Odstranite 1 vijak z omarice za elektricno ozi¢enje.

Odprite pokrov omarice z elektricnim ozi€enjem, tako da
povleCete za Strleci del na vrhu pokrova.

4 Odpnite jeziCek na spodniji strani in odstranite pokrov omarice
za elektriéno oZicenje.

Jeziek
Strleci del na vrhu pokrova
¢ Vijak

T o

5 Da bi vrnili pokrov na njegovo mesto, najprej zapnite jezi¢ek na
dnu Skatle za elektricno ozi€enje, nato zadrsajte pokrov v 2
zgornja jezicka.

Razred 20~35:

[V
o
(2]
[
(7]

5.1.6 Da bi odprli servisni pokrov

1 Odstranite 1 vijak iz servisnega pokrova.

2 Servisni pokrov vodoravno povlecite stran od enote.

a Vijak servisnega pokrova
b Servisni pokrov

5.2 Namesc¢anje notranje enote

5.21 Da bi namestili pritrdilno plos¢o

-

Zacasno pritrdite pritrdilno plosc¢o.

N

Pritrdilno plos€o poravnajte.

w

Z metrom dologite in oznacite mesta vrtanja v steno. Konec
metra postavite na oznako ">".

4 Koncajte namestitev, tako da pritrdilno plo$¢o v steno privijete z
vijaki M4x25L (iz lokalne dobave).

INFORMACIJE

Odstranjeni Cep priklju¢ka cevi lahko namestite v Zzep na
pritrdilni plos¢i.

¢
i

17

116.5

285

445
—
/

\\\
/
445

£
Y

(mm)

Priro€nik za montazo
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5 Montaza

Razred 50~71:

295

Priporo¢ena mesta za pritrditev pritrdilne plo$¢e
Zepek za pokrov vratc za cev

Jezi¢ki za postavljanje vodne tehtnice

Luknja skozi zid @65 mm

PoloZaj cevi za odvod kondenzata

Polozaj za merilni trak na oznaki ">"

Konec cevi za plin

Konec cevi za tekogino

TQ a0 Q20T QO

5.2.2 Da bi izvrtali luknjo v steno

A POZOR

Pri stenah s kovinskimi okvirji ali ploS§€ami uporabite v
steno vdelano cev in pokrov za luknjo v steni, da preprecite
morebitno segrevanje, elektriéni ok ali pozar.

@ OPOMBA

Pazite, da boste zatesnili reze okoli cevi z zatesnitvenim
materialom (iz lokalne dobave), da ne bi prislo do pus¢anja
vode.

1 V steno izvrtajte luknjo s premerom 65 mm in naklonom navzdol
proti ven.

V luknjo v steni vstavite cev.
Na cev v steni namestite pokrov.
ab

7o N

b a (mm)
a V steno vdelana cev
b Kit
¢ Pokrov luknje v steni
4 Ko koncate oziCenje, cevi za hladilno sredstvo in odto¢ne cevi
NE pozabite zatesniti reze s kitom.

5.2.3 Da bi odstranili pokrov prikljucka cevi

Da bi povezali cevi na desni, desno spodaj, levi, ali levo spodaj,
MORATE odstraniti pokrov priklju¢ka.

1 Odrezite pokrov priklju¢ka cevi v notranjosti ¢elne vetrne zascite
z lo€no zagico.

@ OPOMBA o

NE uporabljajte kleS¢ SCipalk za odstranjevanje pokrova
odprtine za cev, saj bi to poskodovalo ¢elno vetrno zas¢ito.

5.24 Priprava drenaze

Poskrbite za pravilno odvajanje kondenzata. To zajema:
= Splosni napotki
= Prikljucevanje cevi za izpust na notranjo enoto

= Preverjanje, da nikjer ne pusca voda

Splosni napotki
= Dolzina cevi. Cev za odvod kondenzata naj bo karseda kratka.

» Premer cevi. Ce je potrebna uporaba podalj$ka gibke odto&ne
cevi ali vdelana cev za odvod kondenzata, uporabite ustrezne
dele, ki se ujemajo s koncem cevi.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
3P512025-7H — 2018.09
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5 Montaza

18

|LD16

@ OPOMBA

= Gibljivo odtoéno cev polozite z naklonom navzdol.
= Pasti NISO dovoljene.

= Konca gibljive cevi nikoli NE postavite v vodo.

= Podaljsek gibljive odtocne cevi. Da bi podalj$ali gibljivo odto¢no
cev, uporabite gibljivo cev iz lokalne dobave z notranjim @16 mm.
NE pozabite uporabiti cevi za toplotno izolacijo na notranjem delu
podaljSka.
a © a ©
;.

a Notranji enoti prilozena cev za odvod kondenzata
b Cev za toplotno izolacijo (ni prilozena)
¢ Podalj$ek cevi za odvod kondenzata

= Toga cev iz polivinilklorida. Ko povezujete togo cev iz
polivinilklorida (nazivni @13 mm) neposredno z gibljivo odtocno
cevjo in z obstojeimi cevmi na mestu inStalacije, uporabite
odvodno pipo iz lokalne dobave (nazivni @13 mm).
a @© b c

— 2 | |

B =i -

4

a Notranji enoti priloZzena cev za odvod kondenzata

b Odvodna pipa z nazivnim @13 mm (iz lokalne dobave)

¢ Toga cev iz polivinilklorida (iz lokalne dobave)

= Kondenzacija. lzvedite varnostne ukrepe proti kondenzaciji.
Izolirajte vse izpustne cevi v stavbi.

1 Vstavite gibljivo odto¢no cev v odtono cev, kot prikazuje
naslednja slika, tako da je NI mogoce izvleci iz odto¢ne cevi.

| O

250

L mm

Da bi povezali cevi na desni strani, desno zadaj ali
desno spodaj

INFORMACIJE

Tovarnisko privzeto so cevi na desni strani. Ce Zelite cevi
na levi strani, jih odstranite z desne in namestite na levo.

1 Gibljivo odto¢no cev pritrdite s samolepilnim vinilnim trakom pod
cevi za hladivo.

2 Gibljivo odto¢no cev in cevi za hladivo skupaj ovijte z
izolacijskim trakom.

B
A Cevdesno

B Cev desno spodaj

C Cev desno zadaj

a Odstranite ¢ep priklju¢ka cevi za cev na desni.

b Odstranite ¢ep priklju¢ka cevi za cev desno spodaj.

Da bi prikljucili cevi na levi strani, levo zadaj, levo
spodaj

INFORMACIJE

Tovarnidko privzeto so cevi na desni strani. Ce Zelite cevi
na levi strani, jih odstranite z desne in namestite na levo.

1 Odstranite vijak na desni, s katerim je pritrjena izolacija, in
odstranite gibljivo odto¢no cev.

2 Odstranite odtocni €ep na levi strani in ga prestavite na desno.

@ OPOMBA

Olja za mazanje (hladilnega olja) ne nanasajte na Cep za
odvod kondenzata, ko ga vstavljate. Cep za odvod
kondenzata lahko razpade in povzro€i puscanje odtocne
tekoc&ine skozi ¢ep.

a 4 mm Sestkotni klju¢

3 Vstavite gibljivo odto€no cev na levi strani in je ne pozabite
zategniti s pritrditvenim vijakom; sicer lahko pride do puscanja
vode.

a Pritrditveni vijak za izolacijo
b Gibljiva odto¢na cev

4 Pritrdite gibljivo odto¢no cev na spodnjo stran cevi za hladivo s
samolepilnim vinilnim trakom.

A Cevlevo
B Cev levo zadaj
C Cev levo spodaj

Priro€nik za montazo

10

DAIKIN

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
3P512025-7H — 2018.09



5 Montaza

a Odstranite ¢ep priklju¢ka cevi za cev na levi.
b  Odstranite ep priklju¢ka cevi za cev levo spodaj.

Preverjanje, da nikjer ne pusc¢a voda

1 Odstranite zracne filtre.

2 Pocasi vlijte v zbirno posodo za kondenzat priblizno 1 liter vode
in preverite, ali kje pusca.

5.3 Povezovanje cevi za hladivo

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

5.3.1 Prikljuéevanje cevi za hladivo na notranjo
enoto
= Dolzina cevi. Cev za odvod kondenzata naj bo karseda kratka.
= Prirobni¢ni spoji. PrikljuCite cevi za hladivo na enoto s
prirobni¢nimi spoji.
= lzolacija. lIzolirajte cevi za hladivo, kabel za medsebojno
povezavo in gibljivo odto¢no cev na notranji enoti, kot sledi:

Cev za hladivo v plinastem stanju

Izolacija cevi za hladivo v plinastem stanju
Kabel za medsebojno povezavo

Cev za hladivo v teko¢em stanju

Izolacija cevi za hladivo v teko¢em stanju
Ovojni trak

Gibljiva odto¢na cev

Qw000 T O

A OPOZORILO

= V enoto ne namescajte elektricnih delov, kupljenih v
lokalni trgovini.

= NE razpeljujte napajanja za odvodno crpalko itd. s
prikljuénega bloka. To lahko povzrodi elektricni udar ali
pozar.

A OPOZORILO

Pazite, da bodo kabli za medsebojne povezave stran od
bakrenih cevi brez termoizolacije, saj se te cevi zelo
segrejejo.

OPOMBA

Zagotovo izolirajte vse cevi za hladivo. Neizolirane cevi
lahko povzrocijo tvorjenje kondenzata.

5.4 Priklju€evanje elektricnega
oziCenja

NEVARNOST: SMRTNA
ELEKTRICNEGA UDARA

NEVARNOST ZARADI

OPOZORILO
Za napajalne kable VEDNO uporabite veczilni kabel.

OPOZORILO

Ce je napajalni kabel poskodovan, ga MORAJO
proizvajalec, serviser ali podobno usposobliena oseba
zamenijati, da ne bi prislo do nevarne situacije.

OPOZORILO

NE povezujte napajalnega kabla na notranjo enoto. To
lahko povzroci elektricni udar ali pozar.

Bl B PP

5.4.1 Prikljué¢evanje elektri¢nega ozi€enja na
notranjo enoto

Elektricna dela naj se izvajajo v skladu s priro€nikom za montazo in
nacionalnimi predpisi ali pravili prakse.

1 Obesite notranjo enoto na kljuke pritrdiine ploS¢e. Uporabite
oznake "A" kot vodilo.

a Pritrdilna plo$¢a (pripomocek)
b Kabel za medsebojno povezavo
¢ Vodilo za kabel
2 Odprite ¢€elno plos¢o in nato servisni pokrov. Glejte
"5.1 Odpiranje notranje enote" na strani 7.

3 Povlecite kabel za medsebojno povezavo od zunanje enote
skozi odprtino v steni, nato skozi zadnjo stran notranje enote in
skozi ¢elno stran.

Opomba: Ce je bil kabel za medsebojno povezavo vnaprej ogoljen,
konce zavarujte z izolacijskim trakom.

4 Konec kabla zapognite navzgor.

@ OPOMBA

= Pazite, da bosta napajalni vod in vod za prenos
podatkov lo€ena. OziCenje prenosa in napajanje se
lahko krizata, vendar ne smeta potekati vzporedno.

= Da bi preprecili morebitne elektri¢ne interference, mora
biti razdalja med obema vrstama vodnikov VEDNO
najmanj 50 mm.

A OPOZORILO

Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprecite, da bi enota
postala zavetiS¢e za majhne zivali. Majhne zivali, ki se
dotaknejo elektri¢nih delov, lahko povzrocijo okvare, dim
ali pozar.

Ogolite priblizno 15 mm konca kabla.

Uskladite barve kablov s Stevilkami priklju¢kov na priklju¢nih
ploS¢ah notranje enote in ¢&vrsto pritrdite vijake kablov na
ustrezne prikljucke.

7 Ozemljitveni vodnik prikljucite na ustrezno prikljuéno sponko.
Dobro pritrdite Zice z vijaki na prikljuckih.
Povlecite za Zice, da se prepriCate, ali so dobro pritriene, in jih
zavarujte z ustreznimi drzali.

10 Zice oblikujte, tako da se servisni pokrov dobro zapira, nato pa
ga zaprite.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
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6 Zagon

5.5 Zaklju€evanje montaze notranje
enote

5.5.1 Da bi izolirali cev za odvod kondenzata,
cevi za hladivo in kabel za medsebojno
povezavo

1 To naredite, ko so cevi za odvod kondenzata, hladivo in
elektricno  oziCenje polozeni. Ovijte cevi za hladivo,
povezovalne kable in gibljivo odto€no cev skupaj z izolacijskim
trakom. Ovijte, tako da je vsak naslednji ovoj traku vsaj na
polovici Sirine prejSnjega ovoja.

ElG]

Gibljiva odto¢na cev

Kabel za medsebojno povezavo

Pritrdilna plosca (pripomocek)

Cevi za hladivo

Pritrditveni vijak notranje enote M4x12L (dodatek)
Spodniji okvir

-0 Q0T

5.5.2 Da bi potegnili cevi skozi odprtino v steni

1 Oblikujte cevi za hladivo v skladu z oznakami poti na pritrdilni
ploSéi.

Gibljiva odto¢na cev

To luknjo zadelajte s kitom ali podobnim materialom.
Samolepilni vinilni trak

Izolacijski trak

Pritrdilna plos¢a (pripomocek)

@ OPOMBA

= NE upogibajte cevi za hladivo.

®Q0TO

= NE potiskajte cevi za hladivo v spodnji okvir Celne
vetrne zascite.

2 Povlecite gibljivo odto¢no cev in cevi za hladivo skozi luknjo v
steni.
5.5.3 Da bi pritrdili enoto na pritrdilno plos¢o

1 Obesite notranjo enoto na kljuke pritrdilne plo$¢e. Uporabite
oznake "A" kot vodilo.

P
[ S

2 Pritisnite spodnji okvir enote z obema rokama, nato ga obesite
na spodnje kavelj¢ke pritrdilne ploSCe. Pazite, da NE boste
nikjer pretisnili kablov.

Opomba: Pazite, da se kabel za medsebojno povezavo NE bo ujel
v notranjo enoto.

3 Pritisnite spodnji rob notranje enote z obema rokama, tako da
se ujame na kaveljCke pritrdilne plosce.

4 Pritrdite notranjo enoto na pritrditveno ploS€o z 2 pritrditvenima
vijakoma za notranjo enoto M4x 12L (dodatek).

6 Zagon

@ OPOMBA

Enota ne sme NIKOLI delovati brez termistorjev in/ali
tlagnih tipal/stikal. V nasprotnem lahko kompresor pregori.

6.1 Seznam preverjanj pred zacetkom
uporabe

Sistema NE uporabljajte, dokler ne izvedete naslednjih preverjan;:

(] Preberite celotna navodila za montazo, kot je opisano v
referenénem vodniku za monterja.

Notranje enote so pravilno namescene.

L]
O] Zunanja enota je pravilno namesc¢ena.
] Vstopnalizstopna zracna odprtina

Preverite, da vstopna in izstopna zra¢na odprtina enota
nista ovirani s papirjem, kartonom ali drugim materialom.

NOBENA faza ni pozabljena in ni zamenjana.

[l

Cevi za hladivo (plinasto in tekoce) so toplotno izolirane.

[l

(] Kondenzat
PrepriCajte se, da kondenzat nemoteno odteka.

Mozna posledica: Vodni kondenzat bi lahko kapljal.

Priro€nik za montazo
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7 Odstranjevanje

6.2 Izvedite preizkus delovanja

Predpogoj: Napajanje MORA biti v navedenem obmocgju.

Predpogoj: Preizkus delovanja je mogoce izvesti v nacinu hlajenja
ali ogrevanja.

Predpogoj: Preizkus mora biti izveden v skladu s priroénikom za
delovanje notranje enote, da zagotovite, da pravilno delujejo vse
funkcije in vsi deli.

1 V nadinu hlajenje izberite najnizjo temperaturo, ki jo lahko
nastavite. V nacinu ogrevanje izberite najvisjo temperaturo, ki jo
lahko nastavite. Preizkus delovanja je mogoce onemogoditi, ¢e
je to potrebno.

2 Ko je preizkus delovanja kon¢an, temperaturo nastavite na
normalno vrednost. V nacinu hlajenje: 26~28°C, v nacinu
ogrevanje: 20~24°C.

3 Sistem neha delovati 3 minute po izklopu enote.

6.2.1 Da bi izvedli preizkus delovanja pozimi

Ko uporabljate klimatsko napravo v nacinu hlajenje pozimi, preizkus
delovanja izvedite, kot sledi:

Za enote FTXP
( ~ ] TEMP
1 Socasno pritisnite | TEMP|, LLJ in .

Pritisnite | TEMP|,

Izberite 7.

3
4 Pritisnite.
5 Da bi vkljuili sistem, pritisnite [ .£20L J,

Rezultat: Preizkus delovanja se po priblizno 30 minutah
samodejno izklopi.

6 Da zaustavite delovanje, pritisnite OFF ),

Za enote FTXF

7 Da bi vkljugili sistem, pritisnite .

[ ~ w TEMP
8 Socasno pritisnite sredino ITEMP|, (L~ Jin .
9 Dvakrat pritisnite .

Sistem je pravino ozemljen in ozemljitvene prikljudne Rezultat: 7~ se bo pojavil na zaslonu. Izbran je preizkus

L] sponke so &vrsto pritriene. delovanja. Preizkus delovanja se po priblizno 30 minutah
- — — samodejno izklopi.

0] Varovalke ali lokalno namescene za$Citne naprave so

names¢ene v skladu s tem dokumentom in NISO . . o

premoaéene. 10 Da zaustavite delovanje, pritisnite .
O Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni INFORMACIJE

na identifikacijski nalepki enote. . . X - o .

Nekaterih funkcij NI MOGOCE uporabiti v nacinu preizkus

O] Za kabelske povezave med enotami so uporabljeni delovanja.

predpisani kabli. N

Notrani t - ianal bnisk Ce med delovanjem zmanjka elektricnega toka, se bo sistem
[] v:1;2rr]1jiakaeno a sprejema signale z - uporabniskega samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje spet na voljo.
0] Spoji v stikalni omarici NISO zrahljani in elektricni

sestavni deli NISO poskodovani. 7 Od t . .
O] Izolacijski upor kompresorja je OK. S ranjevanje

— — - OPOMBA

Sestavni deli v notranji in zunanji enoti NISO
L] poskodovani in cevi NISO stisnjene. Sistema nikar NE poskusajte razstaviti sami: razstavljanje

Hladivo NE uhai sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti
] adivo uhaja. izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba

obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo

O] Montirane so cevi ustrezne velikosti, cevi so tudi primerno in reciklazo.

izolirane.
0] Zaporna ventila na zunanji enoti (za plin in tekocino) sta

popolnoma odprta.

FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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8 Tehniéni podatki

8

Tehniéni podatki

Povzetek najnovejsih tehni¢nih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni strani (javno dostopna). Popolni tehni¢ni podatki so na voljo
na Daikin ekstranetu (zahtevana avtentikacija).

8.1

Shema povezav

Poenotena legenda za vezalno shemo

Za uporabljene dele in osteviléevanje glejte shemo povezav na enoti. OStevil€evanje delov se izvede z arabskimi Stevilkami naras¢ajoce

za vsak del in je v spodniji preglednici predstavljeno s simbolom "*" kot delom kode.

a PREKINJALO VEZJA D OZEMLJITVENA ZASCITA
—— POVEZAVA @ OZEMLJITVENA ZASCITA (VIJAK)
©ol - D» PRIKLJUCEK @ PRETVORNIK
L OZEMLJITEV —a)— RELEJSKI KONTAKT
o ] ZUNANJE OZICENJE I%‘ PRIKLJUCEK KRATKEGA STIKA
—+—F VAROVALKA —O— PRIKLJUGNA SPONKA
_@_ NOTRANJA ENOTA (117 POVEZAVNA LETVICA
INDOOR
-_’D‘_ ZUNANJA ENOTA O e ZICNA SPONKA
OUTDOOR

BLK CRNA GRN ZELENA PNK ROZNATA WHT : BELA
BLU MODRA GRY SIVA PRP,PPL:  VIJOLICNA YLw RUMENA
BRN RJAVA ORG ORANZNA RED RDECA
AP PLOSCICA S TISKANIM VEZJEM PS PREKLOPNO NAPAJANJE
BS* GUMB ON/OFF, STIKALO ZA DELOVANJE PTC* TERMISTOR PTC
BZ, H'O BRENCAC Q BIPOLARNI TRANZISTOR IZOLIRANIH VRAT
c © KONDENZATOR (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  POVEZAVA, PRIKLJUCEK QDI ZEMLJOSTICNI ODKLOPNIK
HR*, MR*_A, MR*_B, *, U, V, QL PREOBREMENITVENA ZASCITA
W, X*A, K'R_* QM TERMICNO STIKALO
D*, VD DIODA R* UPOR
DB* PREMOSTITEV DIODE R'T TERMISTOR
Ds* DIP-STIKALO RC SPREJEMNIK
E*H GRELNIK s'C OMEJEVALNO STIKALO
F*U, FU* (ZALASTNOSTI, VAROVALKA S STIKALO S PLOVCEM
GLEJTE TISKANO S*NPH TLACNO TIPALO (VISOKI TLAK)
VEZJE V ENOTI) S*NPL TLACNO TIPALO (NIZKI TLAK)
FG* PRIKLJUCEK (OZEMLJITEV OKVIRJA) S*PH, HPS* TLACNO STIKALO (VISOKI TLAK)
H* VAROVALNI PAS S*PL TLACNO STIKALO (NIZKI TLAK)
H*P, LED*, V'L PILOTSKA LUCKA, SVETLOBNA DIODA ST TERMOSTAT
HAP SVETLOBNA DIODA (SERVISNI MONITOR - ZELENA) S*RH TIPALO ZA VLAZNOST
HIGH VOLTAGE VISOKA NAPETOST S*W, SW* STIKALO ZA DELOVANJE
IES TIPALO INTELLIGENT EYE SA*, F18 PRETOKOVNI ZAUSTAVLJALNIK
1PV INTELIGENTNI NAPAJALNI MODUL SR*, WLU SPREJEMNIK SIGNALA
K*R, KCR, KFR, KHUR, KM MAGNETNI RELE ss* IZBIRNO STIKALO
L POD NAPETOSTJO SHEET METAL MONTAZNA PLOSCICA POVEZAVNE LETVICE
L TULJAVA TR TRANSFORMATOR
L'R REAKTANCA TC, TRC ODDAJNIK
M KORACNI MOTOR ViRV VARISTOR
MC MOTOR KOMPRESORJA V'R PREMOSTITEV DIODE
M*F MOTOR VENTILATORJA WRC BREZZICNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK
MP MOTOR CRPALKE ZA ODTOK X PRIKLJUCNA SPONKA
M*s NIHAINI MOTOR XM POVEZAVNA LETVICA (BLOK)
MR*, MRCW*, MRM"*, MRN* MAGNETNI RELE YE NAVITJE ELEKTRONSKEGA
N NEVTRALNA EKSPANZIJSKEGA VENTILA
n=*, N=* STEVILO PREHODOV SKOZI FERITNO JEDRO YR, Y*$ TULJAVA OBRACALNEGA
PAM MODULACIJA AMPLITUDE PULZIRANJA ELEKTROMAGNETNEGA VENTILA
PCB* PLOSCICA S TISKANIM VEZJEM zc FERITNO JEDRO
PM* NAPAJALNI MODUL ZF, Z'F PROTISUMNI FILTER
Priro¢nik za montazo DAIKIN FTXP50~71M2V1B + FTXF20~71A2V1B
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