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1 O dokumentacii

1.1 O tomto dokumente

A VAROVANIE

Uistite sa, Zze su instalacia, servis, udrzba, opravy a pouzité
materidly v sulade s navodom z Daikin a s platnymi a ze

3 Informacie o baleni 3 ich vykonavaju len kvalifikované osoby. V Eurépe a
3.1 VNUtornd Jednotka ..o 3 oblastiach, kde platia normy IEC, je pouzitelna norma EN/
3.1.1 Vybratie prislusenstva z vnutornej jednotky................ 3 IEC 60335-2-40.
4 O jednotke 4 INFORMACIE
:; (R)obz:agrgsv:dl_zAkn ..................................................................... : Skontrolovat, & mé pouzivatel vytladeni dokumentéciu
. 4 vej AN e e e a poziadat ho, aby si ich odlozil pre budticu referenciu.
421 Predbezné opatrenia pri pouziti bezdrétovej LAN ...... 4
422 Zakladné parametre.........ccccovveeiiiiiieiieeeeeen 4 Cielovi pouzivatelia
5 Instalacia jednotky 4 Opravneni inStalatori
5.1 Priprava miesta in$talacie ...........ccocceviiieiniis 4 INFORMACIE
51.1 Poziadavky vnutornej jednotky na miesto instalacie... 5
5.2 Montaz vnutornej jednotky ..........cccceeiiiiiiiiiieeen 5 Toto zariadenie je wuréené pre odbornikov alebo
521 InStalacia montaznej dosky.................ooooooooer. 5 vyskolenych pouzivateflov v obchodoch, v odvetvi svietidiel
522  Vianie otvoru do steny 5 a na'farmacrjz pn_padne pre zaciato€nikov na komeréné a
523 Demontaz krytu pripojky potrubia ...........cccceeviiiennins 6 domace pouzivanie.
5.3 Pripojenie vypustacieho potrubia.............ccccooiiiiiiiicie, 6 Dokumentacia
5.3.1 Pripojenie potrubia na pravej strane, vpravo vzadu . - , . . .
alebo vpravo na SpPodKU.........ccceeuiiiieeiieiieeee e, 6 Ten't? d_0kumem je sucastou dokumentacie. Cela dokumentacia
5.3.2 Pripojenie potrubia na lavej strane, viavo vzadu zahffia tieto dokumenty:
alebo vlavo na spodKuU ..........cceeeiiiiieiieieeeeeen 6 = VVSeobecnhé bezpeénostné opatrenia:
5.3.3 Kontrola Unikov vody...........ccoceeveeiiieeicniieie e 7 P
Y = Bezpecnostné pokyny, ktoré MUSITE precitat pred inStalaciou
6 InStalacia potrubia 7 = Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
6.1 Priprava potrubia chladiva...........c.c.ccccoovoiiiiiii 7 Navod in&talaci i ednotky:
6.1.1  Poziadavky na potrubie chladiva .............oooooooreeereee. 7 * Navod na instalaciu vnutornej jednotky:
6.1.2  lIzolacia potrubia chladiva...........cccoovvieeeenirirciniieenns 7 = Pokyny na instalaciu
6.2 Pripojenie potrubia chladiva 7 = Format: Papier (v baleni vnitornej jednotky)
6.2.1 Pripojenie potrubia chladiva k vnutornej jednotke....... 7
= Referenéna prirucka instalatéra:
7 Elektroinstalacia 8 ) . . e
. = Priprava instalacie, spravne postupy, referenéné udaje,...
71 Specifikacie $tandardnych komponentov elektrického
zapojenia ... 8 = Format: digitdlne subory najdete na lokalite https://
7.2 Pripojenie elektrickej indtalacie k vnutornej jednotke 8 www.daikin.eu. Pomocou funkcie vyhladavania najdite svoj
7.3 Pripojenie nad$tandardného prislusenstva (drétové model Q.
p:’d‘fz'vate'YSke rozhranis, centralne pouZivatefské rozhranie 0 Najnovsie revizie dodanej dokumentacie mézu byt k dispozicii na
AL ) e regionalnej Daikin webovej stranke alebo u vasho predajcu.
8 Dokoncenie instalacie vnutornej jednotky 9 Naskenujte niz8ie umiestneny QR kdd, aby ste na$li celu sadu
8.1 Izolacia vypustacieho potrubia, potrubia chladiva dokumentécie a viac informacii o vaSom vyrobku na webovej stranke
a prepojovacieho Kabla ...........ccocveiiiiiiiiieeeeeen 9 Daikin.
8.2 Prevlecenie potrubi cez otvor v stene ............cccceeiiiiciiinnne. 9 E.-. E
8.3 Upevnenie jednotky na montadznu dosku ...........ccccceeveeveiiecnns 9 ﬁ 3
9 Konfiguracia 10 =]
L
10 Uvedenie qo prevadZKy ] ] 10 Jazykom poévodnej dokumentacie je angli¢tina. VSetky ostatné
10.1  Kontrolny zoznam pred uvedenim do prevadzky ...................... 10 jazyky su preklady.
10.2  Skusobna prevadzka 10 o
10.2.1  Vykonanie skuSobnej prevadzky pouzitim Technické udaje
bezdrotoveého dialkoveho ovladaca ... 10 = Podmnozina najnovsich technickych udajov je k dispozicii na
11 Likvidacia 11 r'eglonalnej webovej stranke Daikin (verejne pristupnej).
L = Uplna sada najnovs$ich technickych Udajov je k dispozicii na
12 Technické udaje 11 Daikin Business Portal (pozaduje sa prihlasenie).
12,1 Schéma elektrického zapojenia..........c.ccoceeeiinciciiiiiicice, 11
12.1.1  Zjednotena legenda schémy zapojenia 11
2 Specifické bezpec¢nostné
pokyny instalatéra
Vzdy dodrziavajte nasledujuce bezpecnostné pokyny a predpisy.
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3 Informacie o baleni

InStalacia jednotky (pozri "5 InStalacia jednotky" [» 4])

VAROVANIE
InStalaciu smie vykonat instalatér, vyber materidlov a
indtalacia musi spifiat platnt legislativu. V Eurépe plati
norma EN378.

A

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabranilo
mechanickému poskodeniu a v dobre vetranej miestnosti
bez neustale pracujucich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujici plynovy spotrebi¢ alebo
elektricky ohrievac). Velkost miestnosti ma byt
Specifikovana v kapitole VSeobecné bezpecnostné
predbezné opatrenia.

A

UPOZORNENIE

V pripade stien, ktoré obsahuju kovové ramy alebo dosky
zaistite  pouzitie  potrubia  uloZzeného do  steny
a u priechodnych otvorov zodpovedajucich krytov, aby
nedo$lo k moznému ohriatiu, Urazu elektrickym priadom
alebo poziaru.

A

VAROVANIE

Ak nie je pripojené elektrické napajanie alebo je

nespravne pripojena N faza, na zariadeni mobze
vzniknut porucha.
» Urenie vhodného uzemnenia. NEUZEMNUJTE

jednotku k verejnému potrubiu, prepatovej poistke ani
uzemneniu telefénnej linky. Nedokonalé uzemnenie
moze spdsobit zasah elektrickym prudom.

InStalujte pozadované poistky alebo prudové istice.

= Elektrické kable zabezpette pomocou kablovych
spojok, aby sa NEDOSTALI do kontaktu s potrubim ani
ostrymi hranami najméa na vysokotlakovej strane.

» NEPOUZIVAJTE paskové vodiée, lankové splietané
vodice, predlzovacie kable ani prepojenia
z hviezdicovej sustavy. Mohlo by to spdsobit
prehrievanie, Uraz elektrickym prddom alebo poziar.

» NEINSTALUJTE kondenzétor s posunom fazy, lebo
tato jednotka je vybavena invertorom. Kondenzator s
posunom fazy znizi vykon a méze spdsobit nehodu.

Instalacia potrubia (pozri "6 Instalacia potrubia” [» 7])

A

UPOZORNENIE

Potrubie a spoje deleného systému musia byt vyrobené s
trvalymi spojmi, ak vo vnutri obsadeného priestoru spoje
priamo spajaju potrubie s vnutornymi jednotkami.

A

VAROVANIE

Pouzite vypinac pre odpojenie vSetkych poélov s najmenej
3 mm medzerami medzi kontaktmi, aby doslo k Uplnému
odpojeniu v kategorii prepatia lll.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

A

VAROVANIE

Ak je poskodeny napajaci kabel, vyrobca, jeho servisny
pracovnik alebo podobné kvalifikované osoby ho MUSIA
vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnych situacii.

A

UPOZORNENIE
= Nedokonalé spojenie méze zapri€init unik plynného
chladiva.

= Ohranenie NEPOUZIVAJTE opakovane. Pouzite nové
ohranenia, aby sa predislo uniku chladiaceho plynu.

= PouZivajte trubicové matice dodané spolu s jednotkou.
Pouzitie inych nastrénych matic méze spdsobit Unik
chladiaceho plynu.

VAROVANIE

Elektrické napajanie NEPRIPAJAJTE k vnitornej jednotke.
Toto mbéze mat za nasledok zasiahnutie elektrickym
prudom alebo poziar.

Elektricka inStalacia (pozri "7 Elektroinstalacia” [» 8])

NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM

RIZIKO USMRTENIA

VAROVANIE

= Vo vnutri vyrobku NEPOUZIVAJTE elektrické stgiastky
zakupené v beznych obchodoch.

= Napajanie pre vypustacie Cerpadlo atd.
NEVYVADZAJTE zo svorkovnice. Toto méze mat za
nasledok zasiahnutie elektrickym pradom alebo poziar.

A

VAROVANIE

VZDY pouZivaite viacZilové elektrické napajacie kable.

VAROVANIE

= Celu elektricku instalaciu MUSI instalovat autorizovany
elektrotechnik a MUSI byt v sulade s platnymi
predpismi.

= VsSetky elektrické spojenia sa musia instalovat ako
pevné prepojenie.

= VSetky komponenty zabezpecené na mieste a cela
elektricka konstrukcia MUSI byt v stlade s platnymi
predpismi.

VAROVANIE

Prepojovacie vedenie umiestnite mimo medenych potrubi
bez tepelnej izolacie, kedZe takéto potrubia su velmi
horuce.

31

3.141

Informacie o baleni

Vnutorna jednotka

Vybratie prisluSenstva z vnutornej
jednotky

1 Odstrarite:

= vrecko s prislusenstvom umiestnené na spodku obalu,

= montaznu dosku umiestnenu na zadnej strane vnutornej jednotky,

= nahradnu nalepku SSID umiestnenu na ¢elnej mriezke.
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4 O jednotke

Navod na instalaciu

Navod na obsluhu

VSeobecné bezpecnostné opatrenia

Titaniovo apatitovy deodorizacny filter a filter striebornych

Castic (Ag-ionovy filter)

Upeviovacia skrutka vnutornej jednotky (M4x12L). Pozri

"8.3 Upevnenie jednotky na montaznu dosku" [ 9].

f Sucha batéria AAA.LRO3 (alkalicka) pre bezdrétové
dialkové ovladanie

g Drziak bezdrétového dialkového ovladania

(pouzivatel'ské rozhranie)

Bezdrotové dialkové ovladanie (pouzivatelské rozhranie)

MontéZna doska

Kryt skrutky

Nahradna nalepka SSID s odlepovacim papierom

(nalepena na jednotku)

= Nahradna nalepka SSID. Nahradnu nalepku NEODHADZUJTE.
Pre pripad pouzitia v budicnosti uschovajte na bezpe¢nom mieste
(napr. v pripade vymeny Celnej mriezky nalepte ju na novu ¢elnu
mriezku).

Q0T

[}

RN = T

4 O jednotke

VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horfavé.

4.1 Rozsah prevadzky

Systém pouzivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vihkosti
pre bezpecnu a u€innu prevadzku.

INFORMACIE: Vyhlasenie o zhode

= Spolo¢nost Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu vo vnutri tejto
jednotky je v zhode so smernicou 2014/53/EU a
S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017
(Predpisy o radiovych zariadeniach 2017).

= Tato jednotka sa povazuje za kombinované zariadenie
podla definicie smernice 2014/53/EU a
S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017
(Predpisy o radiovych zariadeniach 2017).

421 Predbezné opatrenia pri pouziti
bezdrotovej LAN
NEPOUZIVAJTE v blizkosti:

= Zdravotnicke zariadenie. Napr. osoby pouzivajuce
kardiostimulatory alebo defibrilatory. Tento vyrobok mbze
sposobit’ elektromagnetické rusenie.

= Automaticky ovladané zariadenie. Napr. automatické dvere
alebo zariadenie protipozZiarneho alarmu. Tento vyrobok méze
sposobit’ chybné spravanie sa zariadenia.

= Mikrovina pec. Mdze ovplyvnit komunikaciu bezdrotovej LAN.

4.2.2 Zakladné parametre

Parameter Hodnota

Rozsah frekvencie 2 400 MHz~2 483,5 MHz

Rédiovy protokol IEEE 802.11b/g/n

Radio-frekvenény kanal 1~11

Vystupny vykon 0 dBm~18 dBm

Uginny vyZarovaci vykon 17 dBm (11b)/ 13 dBm (11g) /

12 dBm (11n)

Rezim prevadzky Rozsah prevadzky

Elektrické napajanie 3,3 V=/500 mA

Klimatizacia®® = Vonkajsia teplota: —10~46°C DB
= Vnutorna teplota: 18~32°C DB

= Vnutorna vihkost: <80%

Vykurovanie® = Vonkajsia teplota: —25~24°C DB
= Vnutorna teplota: 10~30°C DB
Susenie® = Vonkaj$ia teplota: —10~46°C DB

= Vnutorna teplota: 18~32°C DB

5 InsStalacia jednotky

= Vnutorna vlhkost: <80%

@ Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, bezpecnostné
zariadenie moze zastavit prevadzku systému.

® Ak jednotka bezi mimo prevadzkového rozsahu, méze dojst ku
kondenzacii a kvapkaniu vody.

4.2 O bezdrétovej LAN

Podrobné Specifikacie, navody na instalaciu, spésoby nastavenia,
Casto kladené otazky, vyhlasenie o zhode a poslednu verziu tohto
navodu najdete na app.daikineurope.com.

[=] 2 [s]
[=]x:

INFORMACIE

Ak si nie ste isty, ako otvorit alebo zavriet Casti jednotky
(predny panel, elektricka rozvodna skrinka, predna mriezka
...), postupujte podla krokov v referencnej prirucke pre
inStalatéra k jednotke, ktoré sa tykaju otvarania a
zatvarania. Umiestnenie referencnej prirucky instalatéra
najdete v €asti "1.1 O tomto dokumente" [» 2].

A VAROVANIE

InStalaciu smie vykonat instalatér, vyber materialov a
inStalacia musi spifat platna legislativu. V Eurépe plati
norma EN378.

5.1 Priprava miesta instalacie

A VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabranilo
mechanickému poskodeniu a v dobre vetranej miestnosti
bez neustale pracujucich zdrojov zapalenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebi¢ alebo
elektricky ohrievac). Velkost miestnosti ma byt
$pecifikovana v kapitole VSeobecné bezpecénostné
predbezné opatrenia.

Navod na instalaciu
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5 Instalacia jednotky

5.1.1

Poziadavky vnutornej jednotky na miesto
inStalacie

INFORMACIE

Hladina tlaku zvuku je menSia ako 70 dBA.

= Vypustanie.

Prud vzduchu. Zaistite, aby ni¢ nebranilo prudeniu vzduchu.

Zabezpecte,
vhodnym spdsobom odtekat.

aby mohla kondenzovana voda

lzolacie steny. Ak sa pri strope prekracuje teplota 30°C a
relativna vihkost 80% alebo ak sa do stropu privadza Cerstvy
vzduch, vyzaduje sa dodato€na izolacia (minimalna hrabka
10 mm, polyetylénova pena).

Pevnost’ steny. Skontrolujte, ¢i je alebo nie je stena alebo
podlaha dostatocne pevna pre unesenie hmotnosti jednotky. Ak
existuje riziko, pred inStalaciou jednotky zosilnite stenu alebo
podlahu.

= Priestor. Nainstalujte jednotku najmenej 1,8 m od podlahy a

dodrzte nasledovné poziadavky tykajice vzdialenosti od stien a
stropu:

d

(mm)

Poznamka: PresvedCte sa, Zze sa do vzdialenosti 500 mm pod
infracervenym prijimaom signalu nenachadzaju Ziadne prekazky.
M6zu mat vplyv na prijem bezdrétového dialkového ovladania.

5.2

5.2.1

4 InStalaciu ukoncCite zaistenim montaznej

Montaz vnutornej jednotky

InStalacia montaznej dosky

1 Docasne nainstalujte montaznu dosku.
Vyrovnaijte ju do vodovahy.

3 Pouzitim meracieho pasma oznacte na stene stredy bodov
vitania. Umiestnite koniec meracieho pasma na znacku ">".

dosky na stene
pouzitim skrutiek M4x25L (dodava zakaznik).

INFORMACIE

Odobraty kryt vstupu potrubia je mozné ulozit do vrecka
montaznej dosky.

798
& a b c a
= 605 110
a
J I C hd
o o 1| o
o o 2’{5 o
A4
&
m “Th e
oo To e RiOT f
@ |
fem—
d 0 lle d\ )%
| am—
m Y i o U o &
a il -
e < A @ )= 9 0
J—”@ | AR i <
‘ — — S _ J ¥
a g a i 1 k a g a
155 ! 150
* 555
* 605
I
+610 (mm)
a Odporuc¢ané miesta na upevnenie montaznej dosky g Hodnota pre meracie pasmo
b Vrecko pre kryt pripojky potrubia h Poloha pre meracie pasmo na znacke ">"
¢ Pouzite meracie pasmo podla obrazka i Vypustacia hadica
d  Uchytky pre umiestnenie vodovahy j Kvapalinové potrubie
e Stred jednotky k Plynové potrubie
f Otvor pre uloZené potrubie @65 mm
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5 Instalacia jednotky

5.2.2 Vitanie otvoru do steny

A UPOZORNENIE

V pripade stien, ktoré obsahuju kovové ramy alebo dosky
zaistite  pouzitie  potrubia  ulozeného do  steny
a u priechodnych otvorov zodpovedajucich krytov, aby
nedo$lo k moznému ohriatiu, Urazu elektrickym prudom
alebo poziaru.

@ POZNAMKA

Skontrolujte, ¢i si medzery okolo potrubia dobre utesnené
vhodnym tesniacim materialom (dodava zakaznik), aby
nedochadzalo k presakovaniu vody.

1 V stene vyvitajte priechodzi otvor s priemerom 65 mm tak, aby
mal otvor Sikmy sklon smerom ku vonkajSej strane steny.

Do otvoru zasurite potrubie umiestnené v stene.
3 Do potrubia v stene vlozte kryt.
ab

) S

b a (mm)
a Potrubie zabudované v stene
b  Tmel

¢ Kryt otvoru v stene

4 Po skonleni zapojenia, inStalacie potrubia s chladivom
a vypustacieho potrubia, NEZABUDNITE utesnit medzery
tmelom.

5.2.3 Demontéaz krytu pripojky potrubia

INFORMACIE

Ak chcete pripojit potrubie na pravu stranu, vpravo dole.
favu stranu alebo vlavo dole, je potrebné demontovat kryt
pripojky potrubia.

1 Pouzitim pilky odrezte kryt pripojky potrubia z vnutra Celnej
mriezky.

2 Pozdiz rezu odstrarite piliny pouZitim polkruhového ihlového
pilnika.

POZNAMKA

Na odstrariovanie krytu pripojky potrubia NEPOUZIVAJTE
Stipacie klieste, lebo by sa poskodila ¢elna mriezka.

5.3 Pripojenie vypustacieho potrubia

5.3.1 Pripojenie potrubia na pravej strane,
vpravo vzadu alebo vpravo na spodku

INFORMACIE

Standardne je z vyrobného zavodu pripojené potrubie na
pravej strane. V pripade potrubia na lavej strane
demontujte potrubie z pravej strany a nasadte na lavej
strane.

1 Pomocou vinylovej lepiacej pasky nasadte vypustaciu hadicu k
spodnej Casti potrubi s chladivom.

2 Vypustaciu hadicu a potrubia s chladivom spolu obalte pouzitim
izolaCnej pasky.

Cc

Potrubie z pravej strany

Potrubie z pravej strany dole

Potrubie z pravej strany zozadu

Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z pravej
strany

Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z pravej
spodnej strany

o OW> W

T

5.3.2 Pripojenie potrubia na l'avej strane, vlavo
vzadu alebo vlavo na spodku

INFORMACIE

Standardne je z vyrobného zavodu pripojené potrubie na
pravej strane. V pripade potrubia na lavej strane
demontujte potrubie z pravej strany a nasadte na lavej
strane.

1 Odskrutkujte skrutku upevnenia izolacie na pravej strane a tym
demontujete vypustaciu hadicu.

2 Demontujte vypustaciu zatku na lavej strane a nasadte na
pravej strane.

POZNAMKA

Pri nasadzovai vypUstacej zatky NENANASAJTE mazaci
olej (chladiaci olej) na vypustaciu zatku. Vypustacia zatka
sa mdze poskodit a spdsobit unikanie odpadovej vody
zatkou.

3 Zasunte vypustaciu hadicu na flavej strane a nezabudnite ju
dotiahnut pomocou upevnovacej skrutky, inak moéze dojst k
uniku vody.

)

a

a
b

=

a Skrutka na upevnenie izolacie
b Vypustacia hadica
4 Vypustaciu hadicu pripojte k spodnej strane potrubia
s chladivom pomocou vinylovej lepiacej pasky.

Navod na instalaciu
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6 Instalacia potrubia

Potrubie z lavej strany

Potrubie zlava zozadu

Potrubie vlavo dole

Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z lavej
strany

Tu odoberte kryt pripojky potrubia pre potrubie z lavej
spodnej strany

o OW>

(=3

5.3.3 Kontrola unikov vody

1 Demontujte vzduchoveé filtre.

2 Za uc€elom kontroly unikov vody postupne naplrite priblizne 1 |
vody do vypustacej nadoby.

6 Instalacia potrubia

6.1 Priprava potrubia chladiva

6.1.1 Poziadavky na potrubie chladiva

A UPOZORNENIE

Potrubie a spoje deleného systému musia byt vyrobené s
trvalymi spojmi, ak vo vnutri obsadeného priestoru spoje
priamo spajaju potrubie s vnutornymi jednotkami.

POZNAMKA

Potrubie a iné diely pod tlakom maju byt vhodné pre
chladivo. Pouzite bezSvové medené potrubie chladiva
odkysli¢ené kyselinou fosfore¢nou.

= Cudzie materialy vo vnutri potrubi (vratane olejov pre mazanie)
musia byt <30 mg/10 m.

Priemer potrubia s chladivom

Pouzite tie isté priemery ako u pripojok k vonkajSim jednotkam:

Kvapalinové potrubie Plynové potrubie

76,4 mm 29,5 mm

Material potrubia s chladivom

= Material potrubia: bez&vové medené potrubie odkyslic¢ené
kyselinou fosfore¢nou

= Nastréné spoje: Pouzivajte len Zihany material.

= Stupen pnutia potrubia a hrubka steny:

@V zavislosti od platnej legislativy a maximalneho pracovného
tlaku jednotky (pozri "PS High" na vyrobnom $titku jednotky)
moze byt potrebné potrubie s va¢sou hrubkou.

6.1.2 Izolacia potrubia chladiva
= Ako izolaény material pouzivajte polyetylénovu penu:

= s intenzitou prestupu tepla medzi 0,041 a 0,052 W/mK (0,035
az 0,045 kcal/mh°C)

= s ohnovzdornostou najmenej 120°C

= Hrubka izolacie

Vonkajsi priemer Vnutorny priemer | Hrubka izolacie (t)
potrubia (J,) izolacie (9))
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
o s
<

Ked je teplota vySSia ako 30°C a relativna vihkost je vysSia ako
80%, hrubka izolaéného materialu méa byt najmenej 20 mm, aby sa
predislo kondenzacii na povrchu izolacie.

6.2 Pripojenie potrubia chladiva

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

6.2.1 Pripojenie potrubia chladiva k vnutornej
jednotke

VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

» Dizka potrubia. Potrubie s chladivom by malo byt ¢o najkratsie.

1 Pouzitim nastrénych spojov s ohranenim pripojte k jednotke
potrubie s chladivom.

2 Obalte pripojenie potrubia chladiva prekrytim izolaénou paskou
najmenej polovi¢nou Sirkou pasky pri kazdej otacke. Udrzujte
navinutu izolanu pasku potrubia zakrytu. Zabrarte priliSnému
napnutiu pasky.

5

Y

Kryt tepelnej izolacie potrubia (na boku vnutornej
jednotky)

Nastréné spoje

Kvapalinové potrubie (s izolaciou) (dodava zakaznik)
Plynové potrubie (s izolaciou) (dodava zéakaznik)
Nasmerovanie $trbiny krytu tepelnej izolacie potrubia
smerom hore

Vinylova paska (dodava zakaznik)

®Q00T

-

3 Potrubie s chladivom, prepojovaci kabel a vypustaciu hadicu na
vnutornej jednotke zaizolujte nasledovne: Pozri "8.1 Izolacia

Vonkajsi Stupen pnutia Hrubka (t)© vypustacieho potrubia, potrubia chladiva a prepojovacieho
priemer (9) kabla" [» 9].
6,4 mm (1/4") Zihany (O) 20,8 mm N
9,5mm (3/8")  |Zihany (O) @i
FTXTA30B2V1B(W)(B) DAIKIN Navod na instalaciu
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7 Elektroinstalacia

@ POZNAMKA

Nezabudnite izolovat vSetky potrubia s chladivom.
Akékolvek nechranené potrubie mbze spdsobovat
kondenzéciu.

Elektroinstalacia

NEBEZPECENSTVO:
ELEKTRICKYM PRUDOM

RIZIKO USMRTENIA

VAROVANIE

VZDY pouzivaite viacZilové elektrické napajacie kable.

VAROVANIE

Pouzite vypina¢ pre odpojenie vSetkych polov s najmenej
3 mm medzerami medzi kontaktmi, aby doSlo k Uplnému
odpojeniu v kategdrii prepatia Ill.

VAROVANIE

Ak je poskodeny napajaci kabel, vyrobca, jeho servisny
pracovnik alebo podobné kvalifikované osoby ho MUSIA
vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecénych situacii.

VAROVANIE

Elektrické napajanie NEPRIPAJAJTE k vntornej jednotke.
Toto mbéze mat za nasledok zasiahnutie elektrickym
prudom alebo poziar.

VAROVANIE

= Vo vnutri vyrobku NEPOUZIVAJTE elektrické stgiastky
zakupené v beznych obchodoch.

> B > > BB

= Napajanie pre vypustacie Cerpadlo atd.
NEVYVADZAJTE zo svorkovnice. Toto méZe mat za
nasledok zasiahnutie elektrickym pradom alebo poziar.

VAROVANIE

Prepojovacie vedenie umiestnite mimo medenych potrubi
bez tepelnej izolacie, kedze takéto potrubia su velmi
horuce.

>

7.1 Specifikacie $tandardnych
komponentov elektrického
zapojenia

Komponent

Prepojovaci kabel
(vnutorna«<vonkaijsia)

4-Vodicovy kabel
1,5 mm2~2,5 mm? a pre
220~240 V

HO5RN-F (60245 IEC 57)

7.2 Pripojenie elektrickej insStalacie k
vnutornej jednotke

A VAROVANIE

Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla sluzit
ako Ukryt pre malé Zivocichy. Kontakt malych zZivocichov s
elektrickymi €astami méze spdsobit poruchu, dymenie
alebo poziar.

@ POZNAMKA

= Napajacia kablova pripojka a prenosové vedenie musia
byt ulozené oddelene. Prenosové vedenie a vedenie
elektrického napajania sa mozu krizovat, ale NESMU
byt uloZené rovnobezne.

= Aby nedoSlo k elektrickému ruSeniu, musi byt
vzdialenost medzi oboma vedeniami STALE najmenej
50 mm.

Elektricka instalacia sa musi uskuto¢nit’ podla navodu na instalaciu,
narodnych predpisov a noriem platnych pre elektrické zapojenie.

1 Vnuatornu jednotku nasadte na haky montaznej dosky. Ako
navadzanie pouzite znacky "A".

MontéZna doska (prislusenstvo)
Sucast obalového materialu
Prepojovaci kabel

Vodiaci prvok vedenia

INFORMACIE

Jednotku podoprite pouzitim sucasti obalového materialu.
Priklad:

Q0T

2 Otvorte Celny panel a potom servisny kryt. Postup otvorenia
najdete v referencnej prirucke inStalatéra. Umiestnenie
referenénej prirucky inStalatéra najdete v casti "1 O
dokumentacii" [» 2].

3 Prepojovaci kabel prevedte z vonkajSej jednotky cez
prechodovy otvor v stene, potom cez zadnu stranu vnutornej
jednotky a cez Celnu stenu.

Poznamka: Po vopred vykonanom odstraneni izolacie z koncov
kabla prepojenia medzi jednotkami obalte prislusné konce vedeni
izolacnou paskou.

4 Koniec kabla ohnite smerom hore.

a Svorkovnica
b Blok elektrickych komponentov
¢ Spona na kable

QOdstrarite izolaciu na koncoch vedenia 15 mm.

Farby drétov porovnajte s Cislami svoriek na svorkovniciach
vnutornej jednotky a vedenia pevne priskrutkujte k prisluSnym
svorkam.

Vodi¢ uzemnenia pripojte k prislusnej svorke.
Vodi¢e pevne upevnite pomocou skrutiek na svorkovnici.

Vodi¢e potiahnite a skontrolujte, ¢i su bezpelne uchytené.
Vodi¢e potom upevnite prislusnymi uchytkami.

10 Vodice umiestnite tak, aby bolo mozné bezpefne nasadit
servisny kryt a potom tento kryt uzavriet.

Navod na instalaciu
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8 Dokonc¢enie instalacie vnutornej jednotky

7.3 Pripojenie nadstandardného
prislusenstva (drétové
pouzivatel'ské rozhranie, centralne
pouzivatel'ské rozhranie atd'.)

1 Odoberte kryt elektrickej rozvodnej skrine (v pripade potreby
postup otvorenia najdete v referencnej prirucke instalatéra)

2 Pripojte spojovaci kabel na konektor S21 a vytiahnite pripojku
vodi¢a podla nasledovného obrazku.

a Konektor S21

3 Nasadte kryt skrine elektrického vedenia spat a vedenie
potiahnite okolo neho podla obrazku vyssie.

8 Dokoncenie inStalacie
vnutornej jednotky

8.1 Izolacia vypust'acieho potrubia,
potrubia chladiva a prepojovacieho
kabla

=7
/
o 0T

[
©
.

D

Strbina

Kryt rarky tepelnej izolacie
Kvapalinové potrubie
Plynové potrubie
Odtokové potrubie
Prepojovacie vedenie
Izolaéna paska

Vinylova paska

SQ 0D Q20T QD

1 Po ukonleni pripojenia vypustacieho potrubia, potrubia
chladiva a elektrického vedenia. Potrubia chladiva, prepojovaci
kabel a vypustaciu hadicu obalte spolu pouzitim izolacnej
pasky. Pri kazdej otacke prekryte polovicu Sirky pasky.

1y /\ |
&

Z

2O

Vypustacia hadica

Prepojovaci kabel

MontéZna doska (prislusenstvo)

Potrubie s chladivom

Upevriovacia skrutka vnutornej jednotky M4 x 12L
(prislusenstvo)

Spodny ram

f

®QO0TO

-

8.2 Prevlecenie potrubi cez otvor v
stene

1 Potrubie chladiva vedte podla znaciek vedenia potrubia na
montaznej doske.

a Vypustacia hadica

b  Utesnite tento otvor tmelom alebo inym tesniacim
materialom

Vinylova lepiaca paska

Izolaéna paska

MontéaZna doska (prislusenstvo)

e
POZNAMKA
» NEOHYBAJTE potrubia s chladivom.

« Potrubia s chladivom NESTLACAJTE silno k
spodnému ramu alebo Celnej mriezke.

Q0

2 PrevleCte vypustaciu hadicu a potrubie chladiva cez otvor v
stene a medzeru utesnite tmelom.

8.3 Upevnenie jednotky na montaznu
dosku

1 Vnuatornu jednotku nasadte na haky montaznej dosky. Ako
navadzanie pouzite znacky "A".

FTXTA30B2V1B(W)(B)
Izbova klimatizacia Daikin
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9 Konfiguracia

\ﬁ\&,

\

2 Stlacte spodny ram jednotky oboma rukami, aby ste ho mohli
zavesit na haky na spodku montaznej dosky. Presvedcte sa, &i
NIE su vodiCe niekde stlacené.

Poznamka: Davajte pozor, aby sa prepojovaci kabel NEZACHYTIL
o vnutornu jednotku.

3 Stlacte spodny okraj vnutornej jednotky oboma rukami tak, aby
ste ho mohli pevne zavesit na haky montaznej dosky.

4 Vnutornu jednotku zaistite k montaznej doske pouzitim 2
upeviovacich skrutiek ~ vnutornej  jednotky M4x12L
(prislu$enstvo).

9 Konfiguracia

INFORMACIE

Ked su v 1 miestnosti nainstalované 2 vnutorné jednotky,
pre 2 pouzivatelské rozhrania nastavte rdézne adresy.
Postup najdete v referenénej prirucke inStalatéra,
umiestnenie najdete v Casti "1.1 O tomto dokumente" [» 2].

10 Uvedenie do prevadzky

POZNAMKA

VSeobecny kontrolny zoznam pri uvedeni do
prevadzky. Okrem pokynov na uvedenie do prevadzky v
tejto kapitole je k dispozicii vSeobecny kontrolny zoznam
pri uvedeni do prevadzky, ktory najdete na portali Daikin
Business Portal (vyzaduje sa overenie).

VSeobecny kontrolny zoznam pri uvedeni do prevadzky
dopifia pokyny uvedené v tejto kapitole a mozno ho
pouzivat ako pomdcku a nahlasovaciu Sablonu pri
uvadzani do prevadzky a odovzdavani systému
pouzivatelovi.

POZNAMKA

Jednotku VZDY pouzivajte s termistormi alebo tlakovymi
senzormi &i spinaémi. V OPACNOM pripade moze dojst k
zhoreniu kompresora.

10.1  Kontrolny zoznam pred uvedenim
do prevadzky

1 Po nainstalovani jednotky skontrolujte niZSie uvedené polozky.
2 Jednotku uzavrite.

3 Zapnite jednotku.
Precitali ste si vSetky pokyny na inStalaciu podla popisu v
referenénej prirucke instalatora.

Vnutorné jednotky su spravne namontované.

Vonkajsia jednotka je spravne namontovana.

Vstup/vystup vzduchu

HENEEREE NN

Skontrolujte, & vstup a vystup vzduchu jednotky NIE je
zablokovany listami papiera, lepenkou alebo inym
materialom.

(] Fazy nechybaju a ani nie su otocené.

Potrubia chladiva (plynného alebo kvapalného) su
tepelne izolované.

L]

Vypustanie

L]

Uistite sa, Ze je vypustanie plynulé.

Mozny vysledok: Kondenzovana voda méze kvapkat.

Systém je spravne uzemneny a uzemnovacie svorky su
utiahnuté.

Poistky alebo ochranné zariadenia in$talované na mieste
su v sulade s tymto dokumentom a NEBOLI premostené.

Napajacie napatie ma zodpovedat napatiu uvedenému
na vyrobnom $titku jednotky.

Na pripojenie prepajacieho kabla sa pouzivaju
Specifikované kable.

Vnutorna jednotka prijima signal z pouzivatelského
rozhrania.

V rozvodnej skrini NIE SU uvolnené pripojenia ani
poskodené elektrické sucasti.

Izolaény odpor kompresora je v poriadku.

Vo vnutri vnutornej a vonkaj$ej jednotky sa nenachadzaju
poskodené sucasti ani stlacené potrubia.

NEDOCHADZA k tniku chladiva.

HEN RN NN AN A

InStalované potrubie ma spravnu velkost a potrubia su
spravne izolované.

Uzatvaracie ventily (plynu alebo kvapaliny) na vonkajSej
jednotke su uplne otvorené.

L]

10.2 Skusobna prevadzka

Predpoklad: Elektrické napajanie MUSI byt v stanovenom rozsahu.

Predpoklad: SkuSobna prevadzka sa moéze vykonat v rezime
prevadzky Klimatizacia alebo Vykurovanie.

Predpoklad: Vykonajte skiSobnu prevadzku v sulade s navodom na
obsluhu vnutornej jednotky, aby ste zabezpecili spravne fungovanie
vSetkych funkcii a casti.

1 V rezime prevadzky Klimatizacia  zvolte
programovatelnu teplotu. V rezime prevadzky Vykurovanie
zvolte najvysSiu programovatelnu teplotu. V pripade potreby je
mozné skusobnu prevadzku zablokovat.

2 Po skonceni skusobnej prevadzky nastavte teplotu na normainu
hodnotu. V rezime prevadzky Klimatizacia: 26~28°C, v rezime
prevadzky Vykurovanie: 20~24°C.

3 Systém zastavi ¢innost' 3 minaty po vypnuti jednotky.

10.2.1 Vykonanie skusobnej prevadzky pouzitim

bezdroétového dialkového ovladaca
1 Stlaenim @ zapnete systém.

2 Sucasne stlacte - Ja .

3 Stladte tlagidlo [, vyberte moznost 3 a stladte tlagidlo

Vysledok: Skusobna prevadzka sa automaticky zastavi po asi
30 minutach.

4 Ak chcete zastavit’ prevadzku skor, stlacte @

Navod na instalaciu
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11 Likvidacia

11 Likvidacia

POZNAMKA

Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontaz
systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych
gasti zariadenia MUSI prebiehat v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v

Symbol Vyznam
Bz, H*O Bzuciak
c* Kondenzator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Spojenie, konektor

. . . . PP D*, v*D Diéda

Specialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je N — -

mozné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a DB Diédovy most

obnovu. DS* Prepinac DIP
E*H Ohrievac
FU*, F*U, (charakteristiky pozri |Poistka

12 Technické udaje
= Podmnozina najnovsSich technickych udajov je k dispozicii na
regionalnej webovej stranke Daikin (verejne pristupne;j).

» Uplna sada najnovsich technickych Gdajov je k dispozicii na
Daikin Business Portal (poZaduje sa prihlasenie).

121

Schéma elektrického zapojenia je dodana spolu s jednotkou a
nachadza sa na vnutornej pravej strane celnej mriezky
vnutornej jednotky.

Schéma elektrického zapojenia

12.1.1 Zjednotena legenda schémy zapojenia

kartu PCB vo vnutri vasej

jednotky)

FG* Konektor (uzemnenie ramu)
H* Upevnenie

H*P, LED*, V*L Kontrolka, svetelna diéda LED
HAP LED dioda (servisny monitor —

zelena)

HIGH VOLTAGE

Vysoké napatie

IES Snimac¢ Intelligent Eye
(inteligentné oko)
IPM* Inteligentny napajaci modul

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M

Magneticke relé

L

Vodi¢ pod prudom

Pouzité diely a Cislovanie najdete v schéme zapojenia jednotky. L* Vinutie
Cislovanie dielov je arabskymi &islicami vo vzostupnom poradi pre LR Timivk
kazdy diel a je predstaveny v nizSie uvedenom prehlade symbolom mivka
"*"v kode dielu. Mm* Krokovaci motor
Symbol |Vyznam Symbol |Vyznam M*C Motor kompresora
S |lstig @  |Ochrana uzemnenim M*F Motor ventilatora
_b M*P Motor vypustacieho Cerpadla
/_ M*S Motor otadania
—%— MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetické relé
- |Spojenie Ochranné uzemnenie N Neutralny vodi&
(skrutka) n=*, N=* Pocet prechodov cez feritové
eo-=- ea.[}-| Konektor ® Usmerfiovad jadro
L Uzemnenie —@= | Konektor relé PAM Impulzno-amplitidova modulacia
T W--|Vedenie na lﬁ Skratovaci konektor PCB K%ma s pf)tlacenym| obvodmi
mieste inétalacie PM* Vykonovy modul
—+— |Poistka o Svorka PS Spinacie elektrické napajanie
ﬁ Vnutorna [TT7 |Svorkovnica PTC” Termistor PTC
mooor | jednotka Q* Izolovany branovy dvojpdlovy
b_ Vonkajsia O @ |Svorka vodi¢ov tranzistor (IGBT)
outooor | jednotka Q*C Istié
_j/ Zariadenie so Q*DI, KLM Ochranny uzemnovaci isti¢
zvyékovym Q'L Ochrana proti pretazeniu
pradom Q*M Tepelny spinac
Symbol |Farba Symbol Farba Q*R Zariadenie so zvySkovym
BLK gierna ORG oranzova pridom
BLU  |modra PNK ruzové R’ Rezistor
BRN  |hneda PRP, PPL Purpurova R*T Termistor
GRN  |zelena RED gervena RC Prijimac
GRY |siva WHT biela S'C Koncovy spinac
SKY BLU |Nebeska modra || YLW #lta S Plavakovy spinac
S*NG Detektor uniku chladiva
L] Vyznam S*NPH Snimag tlaku (vysoky)
A*P Karta s potlacenymi obvodmi S*NPL Snimac tlaku (nizky)
BS* Tlaéifjlo ON/OFF, vypina¢ S*PH, HPS* Tlakovy spinaé (vysoky)
prevadzky
FTXTA30B2V1B(W)(B) DAIKIN Navod na instalaciu
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12 Technické udaje

Symbol Vyznam

S*PL Tlakovy spina¢ (nizky)

ST Termostat

S*RH Snimac vihkosti

S*W, SW* Prevadzkovy spinac

SA*, F1S Poistka proti prepatiu

SR*, WLU Prijimac signalu

SS* Voliaci prepina¢

SHEET METAL Pevna doska svorkového pasa

TR Transformator

TC, TRC Vysiela¢

V*, R*V Varistor

V*R Diodovy mostik, Napajaci modul
s izolovanym branovym
bipolarnym tranzistorom (IGBT)

WRC Bezdrétovy dialkovy ovladac

X* Svorka

X*M Svorkovnica (blok)

Y*E Elektronicka cievka expanzného
ventilu

Y*R, Y*S Cievka reverzného
elektromagnetického ventilu

Z*C Feritové jadro

ZF, Z*F Protihlukovy filter

Navod na instalaciu
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