DAIKIN

V INSTALLATION
MANUAL

R32 Split Series

INVERTER >

Installation manual .
. . English
R32 Split series
Manuel d’installation

Francais
Série split R32 ¢

Manual de instalacion Espafiol
Serie Split R32 =

Manuale d’installazione taliano
Serie Multiambienti R32

Eyxelpidlo eykataotaong
dlatpolpevng ostpag R32

MODELS PykoBoAcCTBO No MOHTaXy
FTXZ25NV1iB RXZ25NViB RXZ25NV1B9 CopiR R32 ¢ pasdanbHol yoTaHoskod

FTXZ35NV1B RXZ35NV1B RXZ35NV1B9 Montaj kilavuzlari
FTXZ50NV1B RXZ50NV1B RXZ50NV1B9 R32 Split serisi

EAANVIKa

Pycckun

Tarkce



Icindekiler

Givenlik OnlemIeri ......oooeceeeeceeeerseeescensannns 2
Aksesuarlar ... q
Kurulum Yerinin secgilmesi ........cccceeiiiuneeens 4
1. 0Q UNIE v 4

2. Kablosuz uzaktan kumanda
(Bir duvar, vb. (izerine monte ederken) ................ 5
3. DISUNItE oo 5

Nemlendirme hortumu montaj isi icin

V)77 14 ] F- | 5
ic/Disg Unite Montaj Cizimleri .........cccceeueuee.. 6
ic Unite Montaji ....cccceeeeeererererererererereseranennns 7
1. Montaj plakasinin takilmasi .........cccccoceeniiiennnen. 7

2. Bir duvar deliginin agiimasi ve duvara gémuli
borunun montajl ... 7
3. Uniteler arasi kablajin takilmasi .............cccc.c....... 7
4. Nemlendirme hortumu montaj igi .........ccccceeeennene 8
5. Boru, hortum ve kablo désenmesi ..........c.ccoceeee. 9
6. Kablo dOSeme .........ooiiiiiieiiiiiiieiee e 10
7. Tahliye borulart ........ccccocoiiiiiiiiieieeeeee e 11
8. Montaj dayaniminin artirilmast .........ccccceviininns 11
Dis Unite Montaj Kurallari ..........cccceeeeucnee.. 12

Dis Unite Montajina iligkin Uyarilar ........... 12

Dis Unitenin Montaji ........cccececeerecerereecseenns 12
1. Dis Unitenin montajl .......ooccceeeeiiiiiiiieeceeeeee 12
2. TAhliYe iSi oo 12
3. Boru ucunun genisletiimesi ..........ccccoiiiiiiiiinines 12
4. Sogutucu borular ... 13
5. Sogutucu boru isleri .......cccoeceeiiieiinieeee e 13
6. Havanin bir vakum pompasi ile bosaltiimasi
ve gaz kacagi kontroll .........cccceviieeeiiiiicice, 14
7. Kablo dBSeme ........ccooiiiiiiiiiiiieieee e 15
8. Nemlendirme hortumunun baglanmasi ............... 16
9. Nemlendirme hortum uzunlugunun
ayarlanmas! ... 16
Montaj Pif Noktalari .........ccccccmmiiiiniiiiinnnnnns 17
On panelin cikariimasi ve takilmasi ..........c.c.co.o...... 17
On 1zgaranin ¢ikarilmasi ve takilmasi .................... 17
Farkl adreslerin ayarlanmast ..........cccccovcveeiinnennnen. 18

HA sistemine baglanti
(Kablolu uzaktan kumanda, merkezi uzaktan

kumanda, VD.) ..o 18
Pompa bosaltma igletimi ...........cccoooiiiineiiiiie 18
Deneme isletimi ve Test ......ccccccovverereecrcunne 19
1. I¢ Gnitenin takilacadi konumu ayarlamak igin ...... 19

2. Hava temizleyici ve koku giderici filtrenin
1aKIMAST oo 19
3. Deneme igletimi ve test ... 19
4. Testmaddeleri .......ccccooviiiiiiie i 20



Giivenlik Onlemleri

Elnlteyl g_all_gtlrma_dan onee bu kilavuzdaki Bu cihaz R32 ile doldurulmustur.
onlemleri dikkatlice okuyun.

 Burada tanimlanmig olan énlemler UYARI ve DIKKAT ibareleriyle belirtilmistir. Her iki ibare, emniyetle ilgili olarak énemli bilgiler
icermektedir. Tum 6nlemlere eksiksiz olarak uyuldugundan emin olun.
* UYARI ve DIKKAT ifadelerinin anlami

Bu talimatlarin diizgiin bir sekilde yerine getiriimemesi, yaralanmalara veya 6liime neden
4N 2. —— ”
olabilir.
c DIKKAT Bu talimatlarin diizgiin bir sekilde yerine getiriimemesi, bulunulan sartlarin ciddiyetine bagh
"""""""""""" olarak, maddi hasar veya yaralanma ile sonuclanabilir.

¢ Bu kilavuzda gdsterilen guvenlik isaretleri asagidaki anlamlara sahiptir:

0 Talimatlara kesinlikle uyun. 9 Topraklama yaptiginizdan emin olun. ® Asla tesebbls etmeyin.

* Montaji tamamladiktan sonra, hatalara karsi kontrol igin bir deneme igletimi gergeklestirin ve misteriye kullanma kilavuzu yardimiyla
klimanin kullanimi ve bakimi hakkinda bilgi verin.

/A UYARI

* Montaj islemini, bayiniz veya yetkili personelin yapmasini isteyin.
Klimayi kendi basiniza monte etmeye ¢alismayin. Yanlis montaj su sizintisi, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.

¢ Klimayi bu montaj kilavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak monte edin.
Yanlis montaj su sizintisi, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.

¢ Montaj islemi icin sadece belirtilen aksesuarlar ve parcalari kullanin.
Belirtilen pargalarin kullanilmamasi halinde, Unitenin dusmesi, su sizintisi, elektrik carpmasi veya yangin gibi riskler mevcuttur.

¢ Klimayi Gnitenin agirhgini tasiyabilecek saglam bir temel lizerine monte edin.
Yetersiz dayanma glicline sahip bir temel, cihazin dismesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.

e Elektrik igleri, ilgili yerel ve ulusal diizenlemelere ve bu montaj kilavuzundaki talimatlara uygun olarak yapiimahdir.
Kesinlikle ayr bir gii¢ kaynagi devresi kullanin.
Yetersiz guic devresi kapasitesi ve uygun olmayan isgilik, elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.

¢ Yeterli uzunlukta bir kablo kullanin.
Dagilmis kablolar veya uzatma kablosu kullanmayin; aksi halde asiri 1Isinma, elektrik carpmasi veya yangin ortaya ¢ikabilir.

¢ Tiim kablolarin saglam baglanmis olmasina, belirtilen kablolarin kullanilmasina ve u¢ baglantilari veya kablolar
tizerinde yik olmamasina dikkat edin.
Baglantilarin yanlis yapilmasi veya kablolarin gerektigi gibi baglanmamasi, asiri isi birikkmesine veya yangina neden olabilir.

¢ Gii¢ kaynagi kablosunu ¢ekerken ve i¢ ve dis liniteler arasindaki kablolari baglarken, kablolari kontrol kutusunun
kapag sikica kapali olacak sekilde konumlandirin.
Kontrol kutusu kapaginin yanlis yerlestiriimesi, elektrik carpmasi, yangin veya uclarin asiri isinmasina neden olabilir.

¢ Eger montaj esnasinda sogutucu gaz kacagi s6z konusu olursa, bulunulan alani hemen havalandirin. 0
Sogutucu gaz atesle temas ederse, zehirli gazlar ortaya gikabilir.

* Montaji tamamladiktan sonra, sogutucu gaz kacagi olmadigini kontrol edin.
Sogutucu gazin odaya sizmasi ve fanli isitici, firin veya ocak gibi bir ates kaynagi ile temas etmesi halinde, zehirli gaz ortaya o
cikabilir.

¢ Klimayi monte ederken veya yerini degistirirken, sogutucu devresinin havasini alarak i¢inde hava kalmamasina dikkat
edin ve sadece belirtilen sogutucuyu (R32) kullanin.
Sogutucu devresinde hava veya baska yabanci maddelerin bulunmasi, ekipman hasari ve hatta yaralanmaya yol agabilecek
sekilde asirn basing ylkselmesine neden olur.

¢ Montaj sirasinda, kompresoérii calistirmadan 6nce sogutucu borularini saglam sekilde takin.
Kompresor ¢alisirken, sogutucu borulari bagl degilse ve kapatma vanasi agiksa, igeriye hava emilerek sogutucu dénglistiinde
anormal basinca sebep olur ve bu da arizaya hatta yaralanmaya yol agabilir.

* Pompa durdugunda, sogutucu borularini ¢ikarmadan énce kompresorii durdurun.
Pompa kapaliyken, kompresér galismaya devam ediyorsa ve kapatma vanasi agiksa, sogutucu borulari gikartildiginda iceriye
hava emilerek sogutma déngusiinde anormal basinca sebep olur ve bu da arizaya hatta yaralanmaya yol agabilir.




Giivenlik Onlemleri

/A\ UYARI

Iflimayl mutlaka topraklayin.
Uniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayin. Diizgiin olmayan
topraklama elektrik carpmasiyla sonuglanabilir.

Bir toprak kacagi devre kesicisi taktiginizdan emin olun.
Bir toprak kagagi devre kesicisinin takilmamasi, elektrik garpmasina veya yangina neden olabilir.

Ureticinin tavsiye ettigi ydntemler haricinde buz ¢6zme islemini hizlandirmaya ya da temizlik yapmaya calismayin.

Cihazin, suirekli ¢alisan alev kaynaklari olmayan bir odada saklanmasi gerekir (6rnegin: acik alevler, calisan bir gazli
cihaz ya da calisan bir elektrikli isitici).

Delik agmayin ya da yakmayin.

Sogutucu gazlarin bir koku icermeyebilecegini unutmayin.

Cihazin, 1,8m?den biiyiik zemin alani olan bir odaya monte edilmesi, kullaniimasi ve saklanmasi gerekir.

Ulusal gaz yonetmeliklerine harfiyen uyun.

/\ DIKKAT

Klimayi, yanici gaz kagagi tehlikesinin oldugu yerlere monte etmeyin.
Bir gaz kagagi durumunda, gazin klimanin yaninda birikmesi yangin ¢cikmasina neden olabilir.

Bu montaj kilavuzundaki talimatlari uygularken, yeterli tahliye saglamak i¢in drenaj borularini takin ve yogunlagsmayi
onlemek icin borulari izole edin.
Drenaj borularinin yetersiz olmasi halinde, iceriye su sizabilir ve maddi hasara yol agabilir.

Konik somunlari, 6rnegin bir tork anahtari ile, belirtilen yonteme uygun olarak sikin.
Konik somun ¢ok fazla sikilirsa, uzun bir stire sonra konik somun catlayip gaz kagagina neden olabilir.

Dis Uinitenin kiiclik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak kullaniimasini 6nlemek icin yeterli dnlemleri alin.
Kuclk hayvanlar, elektrik parcalarina temas ettiginde ariza, duman veya yangina neden olabilir. Litfen misteriye, Gnitenin
etrafindaki alani temiz tutmasi gerektigini bildirin.

Sogutucu devresinin sicakligi yliksek olacaktir, litfen Uniteler arasi kabloyu, 1sil olarak izole edilmemis olan bakir
borulardan uzak tutun.

Sadece kalifiye personel sogutucuyu kullanabilir, dolum yapabilir, tahliye edebilir ve imha edebilir.

N002

B Kullanilan sogutucu gaza iliskin 6nemli bilgiler
Bu Uriin Kyoto Protokoli kapsamindaki florlu sera gazlarini igerir. Gazlari atmosfere salmayin.
Sogutucu gaz tipi: R32
GWP® degeri: 550 *
(WGWP = kuresel 1sinma potansiyeli
Sogutucu miktari Gnite isim plakasinda gosterilir.

* Bu deger F gaz reglilasyonuna dayalidir (842/2006).




Aksesuarlar

ic Ginite

@ Montaj plakasi Hava temizleyici ve koku giderici © i¢ Unite tespit vidalari
filtre (M4 x 12L)

¥

@ Kablosuz uzaktan kumanda @ Uzaktan kumanda yuvasi @ Kuru piller AA.LR6 (alkali)

&‘§ 1 1 1 & 2

2=y

Dis Unite

@ Nemlendirme hortumu (8m) @ Tahliye yuvasi @ Birlesim yeri
1 % 1 @j} 1
3 (L) Kullanim kilavuzu 1 @ Montaj kilavuzu 1

¢ Standart nemlendirme hortumu 8m’dir.
e Uzatma hortumu (opsiyonel) 2m’dir (KPMH974A402).
e 10m’lik bir nemlendirme hortumu da (KPMH974A42) standardin (8m) yerini almasi igin opsiyonel olarak sunulur.

Kurulum Yerinin secilmesi

Kurulum yerini secmeden 6nce kullanici onayini alin.

1. i¢ tinite
« ¢ tnitenin su 6zelliklerde bir yere konulmasi gerekir: Montaj plakasi dahil *

1) sayfa 6'daki “ig/Dis Unite Montaj Cizimleri” bélimiinde belirtilen montaj 370
kisitlamalariyla uyumlu olmasini,

2) hava giris ve cikis yollarinda engel olmamasini,
3) Unite dogrudan guines 15191 almayan bir yerde, Kapatici

370

4) Unite 1s1 ya da buhar kaynaklarindan uzakta, 9 (Alt hava girisi)
5) makine yagi kaynagi yok (bu durum i¢ inite dmrin( kisaltabilir), o

6) serin/ilk hava oda iginde dolastiriimakta,

7) uzaktan kumanda menzilini kisaltabileceginden Unite elektronik ateslemel Q

tip flioresan lambalardan uzakta (inverter ya da hizli baslatmali tip),
8) Unite herhangi bir televizyon veya radyo cihazindan en az 1m uzakta (unite
goruntl veya seste parazite neden olabilir),
9) kornigler ya da diger nesneler lizerinde ¢alisirken klapenin hareketine izin
veren bir bosluk,
(**) 70mm ya da daha fazlaysa, i¢ Gniteden 15mm bosluk birakin.
15mm’den azsa, bu durum, kapaticinin (alt hava girisi) acilmasini ve
kapanmasini etkileyebilir.
10) montaj i¢in 2,5m ya da daha fazla bir yiukseklige izin verilir,
11) yakininda higbir camasir yitkama ekipmani bulunmamasini saglayin.

2500 ya da daha fazla ‘

|

birim : mm




Kurulum Yerinin secilmesi

2. Kablosuz uzaktan kumanda (Bir duvar, vb. iizerine monte ederken)

Varsa odadaki tim fliioresan lambalari agin ve uzaktan kumanda sinyallerinin i¢ Unite tarafindan diizgun alindigi yeri bulun (7m
dahilinde).

Uzaktan kumandanin dogrudan glnes 1s1gi almadidi bir yer segin. (Glnes 1s1ginin dogrudan uzaktan kumandaya geldigi bir yerin
secilmesi uzaktan kumandanin i¢ Gniteden sinyal almasini zorlastirir.)

3. Dis iinite

Dis Unitenin su 6zelliklerde bir yere konulmasi gerekir:

1) sayfa 6'daki “ig/Dig Unite Montaj Gizimleri” bélimiinde belirtilen montaj kisitlamalariyla uyumlu olmasini,

2) Unitenin agirh@ini ve titresimleri kaldirabilecek ve ¢alisma sesinin blyditilmeyecegi bir zemin,

3) Uniteden ¢ikan sicak havanin veya ¢alisma sesinin komsularinizi rahatsiz etmeyecegi bir yer,

4) calisma sesinin bir soruna yol agmamasi igin yatak odasi, vb. yerlere uzak bir yer,

5) Uniteye odadan disari ¢ikarirken veya igeri alirken yeterli alana sahip bir yer,

6) hem hava girisi hem de hava ¢ikisinin rahat olmasi gerekir (karl bolgelerde kardan uzakta olmalidir),

7) yakin yerlerde yanici gaz kagagi riski bulunmamalidir,

8) Uniteler, elektrik kablolari ve Uniteler arasi kablolarin televizyon ve radyo setlerinden en az 3m uzakta olmalidir (Bunun amaci

goérintu ve seslerde girisimi dnlemektir. Radyo dalgalarina bagh olarak 3m uzakta olsalar bile gurultiler duyulabilir),

9) Unite dogrudan tuz, silfatl gazlar veya makine yagi buharina maruz kalmamalidir (bunlar dig tnite dmrini azaltabilir),
10) nemden korunmasi gereken esyalarin tnite altinda olmamasi gerekir ¢tinki dis Unitenin tahliye kismi buradadir,
11) hava temiz olmali ve yakinda hos olmayan bir koku olmamalidir.

NOT
Tavandan asili ya da istif seklinde monte edilemez.

/\ DIKKAT

Klimayi distk hava sicakhiginin oldugu bir yerde calistirirken, asagida agiklanan

talimatlar mutlaka takip edin.

* BUyUk bir tente kurun.
Riizgara maruz kalmasini énlemek icin, dig Uniteyi emis tarafi duvara * Bir kaide insa edin.
bakacak sekilde takin.

Dis Uniteyi emis tarafinin dogrudan riizgara maruz kalabilecegi bir yere
monte etmeyin.

Ruzgara maruz kalinmasini énlemek igin, dig Unitenin hava desarj tarafina
bir bélme plakasi konulmasi 6nerilir.

Agir karl bolgelerde, karin tniteyi etkilemeyecegi bir kurulum yeri segin.

Karda gémilmesini 6nleyecek
sekilde Gniteyi yliksege monte
edin.

Nemlendirme hortumu montaj igi icin uyarilar

e Nemlendirme hortumunu @ takarken:
Mevcut ekli borulara monte edilemez. Montaj isine ayrica gerek duyulur.

* Nemlendirme hortumunun @ uzunlugu hortum paketleme malzemesi lizerine isaretlenmistir.

1) Nemlendirme hortumunu @ uzatirken bir uzatma hortumu (opsiyonel) kullanin.

2) Nemlendirme hortumunun @ uzunlugunun nemlendirme kapasitesini saglayacak sekilde ayarlanmasi gerekir. Fazla hortumu kesin.
Hortum uzunlugunu ayarlamak igin uzaktan kumanday! kullanin. (Bkz. sayfa 16'daki “9. Nemlendirme hortum uzunlugunun
ayarlanmasi’.)

* Nemlendirme hortumunun @) yerlesimi icin kesilmesi gerekiyorsa, kesin ve dis Unite ile birlikte gelen birlesim yeri @) ya da dirsek
(sahada tedarik edilir) ile baglayin. Bunu yaparken, dis tnite ile birlikte sunulan baglama bandi ) ile hava kagaklarini énlemek igin bunu
sarin.

(Bkz. sayfa 8'deki “4-2 Kesilmis nemlendirme hortumunun baglanmasi”.)

» Nemlendirme hortumunu @) duvar icine déserken, i¢ tnite ve dis Unite kanallarina baglamadan énce nemlendirme hortumunun @
uclarini su ya da benzer seylerin girmesini 6nlemek i¢in bantlayin.



Ic/Dig Unite Montaj Cizimleri

® i¢ Gnitenin takilmasi
kancalarini i¢ Gniteye takin.

1zgaray! ¢gikararak bunlari gegirin.

W ic {initenin sokiilmesi

ardindan yukari kaldirirken Uniteyi ¢ikarin.

1) i tinitenin Usttindeki A isaretlerini (3 konum) kullanarak montaj plakasi @
2) Alt gévdedeki tirnaklari montaj pIakasma@takln.Tlrnaklar plakaya geciriimezse, 6n Y}

(Tirnaklarin siki sekilde gegirilip gegirilmedigini kontrol edin.)

On 1zgaranin (alt) altindaki isaretli kismi yukari itin ve

Cengel

~,

vy

Alt gévde

Duvarlardan 50mm ya da daha uzakta

Sogutucu borusu minimum uzunlukta

tutulmalidir.

* Dis Uniteden gelen glrlltuyl ve titresimi
6nlemek igin dnerilen en kisa boru
u"zunlugu 1,5m'dir.

(Unitenin kurulum sekline kullanildigi
ortama bagli olarak mekanik gurilti ve
titresim ortaya ¢ikabilir.)

** Asiri sogutucu doldurmayin.

izin verilen maksimum boru 1om (her iki taraftan)
uzunlugu - ; -
Tzin verilen minimum boru * Bir taraftaki duvar yeterince
uzunlugu * 1,5m uzaktaysa, diger duvardan mesafe en
izin verilen maksimum boru 8m az 20mm olabilir.
uzunlugu
Gaz borusu D.C. 9,5 mm Asagl egim vererek hortumu
Sivi borusu D.C. 6,4 mm takin.
izin verilen maksimum sogutucu
gaz dolum miktari ** 1.34kg

Nemlendirme hortumunu @
90°'den fazla bikmeyin.

Isil izolasyon borusunu uygun bir
uzunlukta kesin ve yalitim
borusunun kesme hattinda
bosluk kalmayacak sekilde bant
ile sarin. ~

@ Kablosuz uzaktan kumanda

- Cengel

= /‘ kumanda yuvasi
Ll /

@ Uzaktan

Vidalar
(sahada tedarik edilir: M3 x 20L)

Pilleri () yerlestirin.

Uzaktan kumanda yuvasini @duvara
vidalamadan énce, kumanda sinyallerinin
ic Unite tarafindan diizglin sekilde
alindigindan emin olun.

Sogutucu borusu fiziksel
hasardan korunmalidir. Plastik

kapak ya da benzerini takin.

Tavan yuzeyi altinda 300mm
calisma alani birakin.

Zayif tahliyesi olan yerlerde, dis Unite
icin blokajli kaideler kullanin. Unite diiz
konuma gelene dek ayak yuksekligini
ayarlayin. Aksi taktirde, su kagagi ya
da su birikimi meydana gelebilir.

/$ — .
j =5 R
57. == &
(AYak C’Vata.de 4mm — y @@‘“ ((\e\
&

ik mer, kezlerj)

Unitenin ariza yapma riski varken,
ayak civatalarini veya tellerini kullanin.

Tavandan 30mm
ya da daha fazla

Sifonu nemlendirme hortumundan @ olabildigince
uzaga takmayin.

\‘ Genigletme baglantisi disa monte edilmelidir. |

@ Nemlendirme hortumu

Nemlendirme hortumunu @ kullanmak zorsa, bunu
kesin ve dig Unite birlikte gelen birlesim yeri @ya da
dirsek ile (sahada tedarik edilir) baglayin.

/\ DIKKAT

.

* Boru uzunlugunu 1,5m ila 10m arasina ayarlayin.

J

J Yalitim borusunu Ustten alta kaplama bandi ile sarin.

Duvardan 250mm

-

/ Boru ve elektrik isleri igin bosluk birakin. |
/N

Genisleticiyi i¢ Unite tarafindan baglayin. |

Kapatma vanasi kapagi

B Kapatma vanasi kapaginin
sokilmesi.
1) Kapatma vanasi kapagindaki
viday! sokin.
2) Sékmek igin kapagi asagi
kaydirin.

B Kapatma vanasi kapaginin
takilmasi.
1) Kapatma vanasi kapaginin ust
kismini dig Uiniteye takin.
2) Vidalari sikin.




ic Unite Montaiji

1. Montaj plakasinin takilmasi

* Montaj plakasi ® i¢ tnitenin arkasinda yer alir. Bir vidayi ¢ikarin.
» Montaj plakasinin @) ic tnite agirligini tasiyabilecek bir duvara monte edilmesi gerekir.
1) Plakanin tam diiz olmasini saglayarak gegcici sekilde montaj plakasini ® duvara sabitleyin ve delme noktalarini duvara

isaretleyin.

2) Montaj plakasini & duvara vidalar ile sabitleyin.

1 Onerilen montaj plakasi @ tutus

Kalkik tirnaga bir dizleyici koyun

noktalari (tam olarak 9 nokta) (Cvata boyutu : M10) (Civata boyuty : M10) g
199 251 72 -~
,;%_ | B/ gl
[ ECYRTYA
Sokulen boru agzi — | pr— _f
kapagi montaj plakasi m\\\\{ o |
cebinde saklanabilir. 3 ° (M- (7] 0
R =\ AE) Q
[s2} o o o
Soékulen boru 2 W ﬂ n Gaz =
agz! kapag 5 ™ ﬂ i} @ Sglrjusu
5 SN s S G
165 23|
Tahliye L[ 257
hortumu 351 [ ucu 351 Tahliye hortumu
konumu 798 ' konumu

!
Duvar deliginden $65

/

(A Montaj plakasi

Gosterildigi gibi serit metreyi
kullanin. Serit metrenin ucunu

- Duvar deliginden $65
Uniteyi vidalarla sabitlerken
kullanin. Bkz. sayfa 11'deki “8.

B

< konumuna getirin.

Montaj dayaniminin arttiriimasi”.

2. Bir duvar deliginin acilmasi ve duvara gémiilii borunun montaji

* Metal gévde ya da metal pano i¢eren duvarlarda, olasi iIsinmayi, elektrik

carpmasini ya da yangini dnlemek i¢in besleme deliginde bir duvara gdmulu

boru ve duvar deligi kapag kullanin.

* Su kagagini énlemek i¢in borular cevresindeki bosluklar sizdirmaz

malzeme ile doldurun.

1) Disa egim yapacak sekilde duvara 65mm’lik bir besleme deligi agin.

2) Delige bir duvara gémull boru takin.
3) Duvar deligi kapagini duvar borusuna takin.
4)

boru deligi boslugunu macun ile doldurun.

3. Uniteler arasi kablajin takilmasi

1) Vidal kapagi ve ardindan servis kapagini
cikarin.

2) Uniteler arasi kabloyu i tnitenin
arkasindan 6n kisma dogru gekin.
Oncesinde kablo kenari biikiilmisse
¢ekmek daha kolaydir.

3) Uniteyi montaj plakasina ® taktiktan
sonra, Uniteler arasi kabloyu baglamak igin,
Uniteler arasi kabloyu sekilde gosterildigi
gibi baglayin.

)

2

Duvara gémuili boru
(sahada tedarik edilir)

Duvar deligi kapagdi
(sahada tedarik edilir)

Sogutucu boru islerini, kablaji ve tahliye boru islerini bitirdikten sonra,

Diz bagl tornavida

/

E&
ixﬂ&/

Vidali kapak

v
Servis kapag|

=

Oncesinde niteler
arasl kablonun
uclarini siyirirken
kablonun dogru
uglarini izolasyon
bandi ile baglayin.

i¢ taraf <—>- Dig taraf

/

birim : mm

Sizdirmaz
malzeme
(sahada tedarik

edilir)
ﬁas

///% Duvara gémuili boru

(sahada tedarik edilir)

i¢ Unitenin
kancasini
buradan asin.

Ambalaj ya da diger
benzeri malzemeler
Uizerine koyarak i¢
Uniteyi hafifce kaldirin.

Uniteler arasi kablo



4. Nemlendirme hortumu montaj isi

4-1 g Ginitenin baglanmasi

 Nemlendirme hortumunun (@ manson tarafini i¢ tinite borusuna baglayin.

Hortumu 6n 1zgara ¢ikariimis sekilde
baglamak daha kolaydir.

Kanal

—_ T Manson
/ @Nemlendirme
I

On izgara

¢ Sol alt boru igleri

Bu noktada mangonu kesin.

e Sol taraf boru isleri

Bosluk olmayacak sekilde
olabildigince ileriye itin.

Nemlendirme hortumunu @ sagdan c¢ikarmak igin, mansonu
yukaridaki sekilde gosterilen konumdan 180° cevirin.

Sol geri boru igleri

Mangonun etek kismini makas ile kesin
(kesik cizgili kismi kesin).

Hortumu kanala takin.

4-2 Kesilmis nemlendirme hortumlarinin baglanmasi

 Kesilmis nemlendirme hortumlarinin @ baglanmasi sirasinda, asagidaki uyarilara uyun.

Her nemlendirme hortumunu @ birlesim
yeri @ ya da dirseginin (sahada tedarik
edilir) bosluk olmayacak sekilde kenarina
takin.

@) Birlesim yeri

Baglama bantlarini (K) birlesim yeri () ya da
dirsegin (sahada tedarik edilir) kenarindan 10mm

uzaga uygulayarak nemlendirme hortumunun @
cikmasini énleyin.

"™ _Dirsek
1) (sahada
tedarik edilir)

iy

Nemlendirme kapasitesini saglamak icin 1’den fazla dirsek kullanmayin.

4-3 Tahliye tapasi ve tahliye hortumunun degistirilmesi

Sol tarafa takilmasi

1) Tahliye hortumunu g¢ikarmak igin sagdaki izolasyon
tespit vidasini sokin.

Tahliye hortumu ekleme konumu
Tahliye hortumu Unitenin arkasindadir.

2) Eskisi gibi izolasyon tespit vidasini saga takin.

\

Bunun takilmasinin unutulmasi su kacaklarina neden

Sol taraf

olabilir.

a7

3) Soldaki tahliye tapasini ¢ikarin ve sag tarafa takin.
4) Tahliye hortumunu takin ve verilen

5

i Unite tespit vidasi ©) ile sikin. Soldaki eklenti

Tahliye tapasinin ayarlanmasi © ¢ tnite tespit vidas! \

T

D)

Yaglama yagini (sogutma

yag) takarken tahliye tapasina
uygulamayin.

Yaglama yaginin tahliye tapasina
uygulanmasi tapay bozarak
tapadan kagaga neden olacaktir.

a

Tahliye hortumu

Sagdaki eklenti
(fabrika ¢ikisi)
izolasyon tespit

/ & / vidasi

Tahliye hortumu

Bir alyan anahtari takin (4mm).

/\ DIKKAT

Nemlendirme hortumunun takilmasi sirasinda mansonu deforme etmemeye dikkat edin. Deforme olan mangonun kullanimi carpma

sesine neden olabilir.




ic Unite Montaji

5. Boru, hortum ve kablo désenmesi

* Borulari, tahliye hortumunu ve nemlendirme hortumunu @
sekilde gosterildigi gibi initeden ¢ikan borularin yéniine gére
ddseyin.

* Tahliye hortumunun asagi egim verdiginden emin olun.

e Borulari, tahliye hortumunu ve nemlendirme hortumunu ©
izolasyon bandi ile sarin.

5-1 Sag, sag arka ya da sag alt boru isleri

¢ Sag taraf boru isleri

Boru agzi
kapagini ¢ikarin.

Asagi egim
vererek takm.\

Boru baglanti semasi

Gaz Sivi borusu

borusu O CD/ /

Tahliye— _\7
hortumu O

izolasyon bandi

9 Uniteler arasi kablo

@ Nemlendirme hortumu

¢ Sag geri boru igleri

¢ Sag alt boru isleri

Bir dirsek kullanimi énerilir
(sahada tedarik edilir).

Boru agzi kapagini
% cikarin.

@ Nemlendirme

hortumu

1) Boru baglanti semasinda gosterildigi gibi borulari, hortumu ve Uniteler arasi kabloyu izolasyon bandi ile sarin.
2) Tum borular duvardaki delikten gegirin ve i¢ tiniteyi montaj plakasindan (®) asin.

3) Borulari baglayin.

5-2 Sol, sol geri veya sol alt boru isleri
¢ Sol taraf boru isleri o

@ Nemlendirme
/ hortumu

Sogutucu borusu

Sol geri boru isleri

Tahliye
\ hortumu
Boru agzi
/ kapagini gikarin. /\

Sogutucu borusu

* Sol alt boru isleri

ﬂ/Sogutucu borusu
/ Boru agzi kapagini
%/glkann.

> _— @ Nemlendirme
hortumu

1) Tahliye tapasi ve tahliye hortumunu degistirin. (Bkz. sayfa 8'deki “4-3 Tahliye tapasi ve tahliye hortumunun

degistirilmesi”.)

2) Sogutucu borularini gekin ve montaj plakasinda ® isaretli sivi ve gaz borulari ile uyumlu sekilde déseyin.

)

3) ¢ tniteyi montaj plakasina ® asin.

4) Borulari baglayin. Bu zorsa, énce 6n paneli ¢ikarin.
5)

@ Nemlendirme hortumu Uniteler arasi kablo

Tahliye hortumu

\\/,

izolasyon bandi ile borulara izolasyonu sarin. Tahliye hortumunu degistirmiyorsaniz, bunu asagida gésterilen yerde saklayin.

Montaj zorsa, boru kapagini (4 tirnak) ¢ikarin ve én
1zgaray (alt) kesip ¢ikarin.

Bu deligi macun veya
sizdirmaz malzeme |Ie
yalitin.

T

Plastik bant ile sarin.

izolasyon bandini sogutucu borularinin egilmis
kismina sarin. Her déniiste bandin en az yarim

genisligi kadar cakistirin.

=

@ Montaj plakasi

Kanal boyunca
@/ kesin (her iki ug)

——05-
@—@fj@\

(IW'D:]

4 tirnak

@\?




5-3 Duvara gémili borular

Sol, sol geri veya sol alt boru iglerinde verilen talimatlara uyun.
1) Tahliye borusundan g¢ekilmeyecek sekilde tahliye
hortumunu bu derinlige sokun.

Tahliye borusundan
cekilmeyecek sekilde tahliye

i¢ duvar
hortumunu bu derinlige sokun. N g ¢

\ N
50mm ya da Tahliye hortumu
daha fazla g
NI I Vinil klortr
Dis duvar tahliye borusu
(VP-30)

/\ DIKKAT

ic nite bilyuktir, bu nedenle kaldirirken dengenizi kaybetmemeye dikkat edin.

6. Kablo déseme

1) Kablo uglarini soyun (15mm).

2) Kablo renklerini, i¢ ve dis Unitenin terminal bloklarindaki terminal numaralari ile eslestirin ve kablolari sikica ilgili terminallere

vidalayin.
3) Toprak kablolarini ilgili terminallere baglayin.

4) Sikica takili olduklarindan emin olmak igin kablolari ¢ekin ve ardindan kablo kelepgesi ile kablolar sabitleyin.
5) HA sistemine baglanti durumunda. HA baglanti kablosunu gegirin ve S21’i baglayin.

(Bkz. sayfa 18'deki “HA sistemine baglanti”.)

6) Servis kapagi sikica oturacak sekilde kablolara sekil verin ve servis kapagini kapatin.

Terminal blogu

Elektrik kablaj kutusu

1203 0
BEEE

Servis kapaginin sikica
L~ —— takilabilmesi igin kablolara sekil
verin.

— &3

™ Kablolara harici gerilim
uygulanmayacak sekilde kablo
/ kelepgesini sabitleyin.

Belirtilen kablo
tipini kullanin. Kablo kelepcgesi

Kablolari terminal vidalar
ile sikica sabitleyin. 0
. Dig unite
I¢ Uinite kablosu
. ) 5 s
g(;;ze:;rcliélc(:h;fmm veya daha bly0gu |32%8%9||b%%|
HO5RN \5 3

Kablolari terminal
vidalar ile sikica sabitleyin.

/\ UYARI

Cekilmis kablolar, uzatma kablolari ya da starburst baglantilar kullanmayin, aksi halde asiri isinma, elektrik garpmasi veya yangin

ortaya cikabilir.

 Uriin icinde yerel olarak satin alinabilen elektrikli parcalari kullanmayin. (Terminal blogundan gelen, tahliye pompasi, vb icin giici

bdlmeyin.) Aksi takdirde elektrik carpmasi ya da yangina neden olunabilir.
« ¢ tiniteye elektrik kablosunu baglamayin. Aksi taktirde elektrik carpmasi ya da yangina neden olunabilir.

10
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Ic Unite Montaji

7. Tahliye borulari

1) Tahliye hortumunu sagda agiklandigi gibi baglayin. Tahliye hortumuna

asagi egim verilmelidir.

N — Higbir sifona izin

verilmez.

Hortumun ucunu suya
/ koymayin.

2) Suyun dizgin akisini kontrol i¢in hava filtrelerini sékin ve bir
miktar suyu tahliye kabina doldurun.

0
B

©

—

=2

kullanin. I:D—

3) Tahliye hortumu uzantisi ya da gémula tahliye borulari w
gerekirse, hortum 6n ucu ile uyumlu olan uygun parcgalari b
Hortum 6n ucunun sekli
4) Tahliye hortumu uzatma gerektirirse, i¢ capi 16mm olan bir i¢ Unite tahliye Uzatma tahliye
uzatma hortumu elde edin. © hortumu hortumu
Uzatma hortumunun i¢ kesitini termal olarak mutlaka yahtin. :I:I:‘e .
ig Unite ile sunulan Isi izolasyon tupl (sahada tedarik edilir)
tahliye hortumu
5) Sert polivinil kloriir boruyu (nominal ¢gapi 13mm) gédmdaili

borular gibi i¢ Gniteye takili olan tahliye hortumuna dogrudan
baglarken, piyasada bulunan bir tahliye yuvasini (nominal
¢api 13mm) bir birlesim yeri olarak kullanin.

e
’

—

ic tnite ile Piyasada bulunan Piyasada bulunan sert
sunulan tahliye tahliye yuvasi (nominal polivinil klortr boru
hortumu cap 13mm) (nominal cap13mm)
8. Montaj dayaniminin artiriimasi
* Montaj dayanimini artirmak igin i¢ Uniteyi bir i¢ Unitenin alt tarafini kaldirin ve boru kapagini gikarin.
montaj plakasina (&) vidalamanizi éneririz. o
1) On i1zgaranin boru kapagini ¢ikarin (alt). (4 Vida konumlari I¢ Gnite

tirnak)

2) ig Uniteyi, i¢ Gnite tespit vidalari ©) ile l&?/i‘kz

sabitleyin. S
3) Boru kapagini takin. @. @—@
Kalkik durumda tutmak %\) / / é—

icin i¢ Unite arkasina bir

ambalaj malzemesi ya Boru kapagl 4 tirnak
da benzerini yerlestirin.




Dis Unite Montaj Kurallari

¢ Bir duvar ya da baska bir engelin dis Unitenin giris ve ¢ikis hava akis yolunda bulunmasi durumunda, asagidaki montaj kurallarini takip
edin.
¢ Asagidaki montaj modelleri igin, ¢ikis tarafinda duvar ylksekliginin 12200mm ya da daha az olmasi gerekir.

Bir tarafa bakan duvar iki tarafa bakan duvar Ug tarafa bakan duvar
50’den fazla 100°den fazla 50'den fazla
I V., " W
Havanin ! ——+ 150denfizla 1 T 1 150'den fazla
yoni 1200 [::]: 100'den QL, :
yada fazla 200'den ﬁ
daha az @ 300'den fazla
fazla 50'den fazla @ 1
2. 4 [ .
50'den fazla 50'den fazla
Yandan gérinim Ustten gérinim Ustten gériinim

birim: mm

Dis Unite Montajina iligkin Uyarilar

« Unitenin calisma esnasinda herhangi bir titresim ya da giiriiltii ortaya ¢ikarmamasi icin montaj yerinin
saglamhigini ve duzlugunu kontrol edin.

¢ Temel gizimi ile uyumlu olarak, Uniteyi siki sekilde temel civatalariyla sabitleyin. (Her biri piyasada
bulunabilecek 4 set M8 ya da M10 temel civatasi, somunu ve pulunu hazirlayin.)

e Uclari temel ylizeyinden 20mm uzakta olana dek temel civatalari sokmak gerekir.

§f
N

Dis Unitenin Montaji

1. Dis iinitenin montaji

1) Dis (inite monte edilirken, sayfa 5’teki “Kurulum Yerinin secilmesi” ve sayfa 6'daki “ic/Dig Unite Montaj Cizimleri” kisimlarina
bakin.
2) Tahliye isleri gerekirse, asagidaki prosedurleri takip edin.

2. Tahliye igi

1) Tahliye igin tahliye yuvasini @ kullanin. Tahliye deligi _—
2) Tahliye agzi, bir montaj tabani ya da zemin ylzeyi ile ortllirse, en az \ Ry L2 Alt gbvde / S
30mm yukseklikteki ilave ayak tabanlarini dig Ginitenin ayaklar altina ) - ’
yerlestirin. ( 1 ®18 delik (@) Tanliye yuva3|/ ~
3) Soguk bolgelerde, dis Unite ile birlikte tahliye hortumunu kullanmayin. Hava cikis! tarafi Hortum (piyasada bulunur, i¢
(Aksi durumda, tahliye edilen su donarak isitma performansini olumsuz o cap! 16mm)
etkileyebilir.) (Alttan gortintim)

3. Boru ucunun genisletiimesi

1) Boru ucunu bir boru ke.s.ic.i i.Ie" kesin. N Kontrol et

2) P‘z.ir?amkllann. boruy:a girigini ?nlemek icin o Boru ucunun mikemmel
purizleri kesilme ylzeyi asag! bakacak Tam olarak dik IEII Genigleticinin i¢ daire olusturacak sekilde
sekilde ¢ikarin. acilarda kesim Parazleri yuzeyi puruzsuz genigletilmesi gerekir.

3) Konik somunu boruya takin. yapin. temizleyin | olmaldir

4) Boruyu genigletin. Konik somunun ta'kl|l

5) Genigletmenin uygun sekilde yapildigini olmadigindan emin olun.

kontrol edin.

Genisletme
Tam olarak asagida gésterilen konuma ayarlayin.

Y A R32 veya R410A icin genisletme araci Geleneksel genigletme araci
m Kavrama tipi Kavrama tipi (Sert tip) | Kelebek somun tipi (Imperial tip)
| alip(| A 0-0,5mm 1,0-1,5mm 1,5-2,0mm

/\ UYARI

Genisletilen kisimda madeni yag kullanmayin.
« Unitelerin mrini kisaltacagindan madeni yagin sisteme girigini dnleyin.
» Onceki kurulumlarda kullaniimis olan borulari asla kullanmayin. Sadece (nite ile verilen parcalari kullanin.
e Kullanim émrinu garanti edebilmek icin bu R32 Unitesine asla bir kurutucu takmayin.
e Kurutucu madde ¢ézlinerek sisteme zarar verebilir.
¢ Yanlis genisletme sogutucu gaz kagagina neden olabilir.

12



Dis Unitenin Montaji

4. Sogutucu borular

/\ DIKKAT

¢ Ana Uniteye sabitlenmis konik somunu kullanin. (Yaslanmayla birlikte konik somunun kiriimasinin énlenmesi.)
e Gaz kagagini 6nlemek igin, sogutma yagini sadece konik kisma uygulayin. (Sadece R32 sogutma yagi kullanin.)
¢ Konik somunlarda hasari ve gaz kagagini 6nlemek igin konik somunlari sikarken tork anahtari kullanin.

* Her iki konik kismin merkezini hizalayin ve konik somunlari 3 ya da 4 kez elinizle sikin. Ardindan, tork anahtarlari ile tam olarak

sikin.

* R410A igin sogutma yagi i¢ konik kisma uygulama igin de kullanilabilir.

Yag uygula

Sogutma yagini
dig ylzeye
uygulamayin.

Konik somun N
I

Sogutma yagini

Sik

Tork anahtari

) Somun
konik kismin anahtari
ic ylizeyine
uygulayin.
Asiri torkla sikmaktan Boru
kaginmak igin sogutma yagini birlesimi somun

konik somuna uygulamayin.

5. Sogutucu boru isleri

5-1 Boru kullanimina iligkin uyarilar

e Borunun a¢ik ucunu toz ve neme karsi koruyun. 0
¢ Tum boru bukumleri olabildigince nazik sekilde yapiimalidir. i 4
Bikme igin bir boru bukiici kullanin. I

5-2 Bakir ve i1si izolasyon malzemelerinin secgilmesi
Piyasada bulunan bakir borulari ve fitingleri kullanirken su hususlari dikkate alin:

« izolasyon malzemesi: Polietilen kdpiik

Isi iletkenlik orani: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
sogutucu gaz borusunun yuzey sicakhgr maks. 110°C’ye ulagir.
Bu sicakliga dayanabilecek is1 izolasyon malzemelerini segin.

¢ Asagidaki izolasyon 6lgulerine sadik kalarak hem gaz hem de sivi borularini mutlaka yalitin.

Kapatma vanasindan
genel yogusmanin i¢ Gnite
Uzerine izolasyon ile boru
arasindan damlama riski varsa
izolasyonun kenarini yalitin.

Konik somun sikma torku

Gagz tarafi Sivi tarafi
9,5mm 6,4mm
32,7-39,9N - m 14,2-172N - m

(333-407kgf - cm) (144-175kgf - cm)

Vana baghg stkma torku

Gaz tarafi Sivi tarafi

9,5mm 6,4mm

21,6-27,4N - m
(220-280kgf - cm)

Servis portu stkma torku

10,8-14,7N - m (110-150kgf - cm)

Duvar

i/ Mutlaka bir baglik takin. \

Higbir konik baslik
yoksa, kir ve suyu

\@) uzak tutmak igin konik
agzi bantla kapatin.

Sivi

Boru baglanti semasi

Gaz borusu

Gaz borusu izolasyonu

Sivi borusu izolasyonu

i

borusu \/CC)
\ O 7~ (© Nemlendirme

hortumu

Uniteler arasi kablo

Kaplama bandi

Gaz borusu termal Sivi borusu termal
Gaz tarafi Sivi tarafi . .
izolasyonu izolasyonu
D.C.9,5mm D.G. 6,4mm i.C.12-15mm i.G.8-10mm

Minimum egme yaricapi

Kalinhk 10mm Min.

30mm ya da daha fazla

Kalinlik 0,8mm (C1220T-O)

e Gaz ve sivi borulari igin ayri 1sil izolasyon borulari kullanin.



6. Havanin bir vakum pompasi ile bosaltilmasi ve gaz kacagi kontrolii

/\ UYARI

Belirtilen sogutucu gaz (R32) disinda bir maddeyi sogutma déngusune karistirmayin.
¢ Sogutucu gaz kagaklari oldugunda, olabildigince ve hizli bir sekilde odayi havalandirin.
* R32 ve diger sogutucu gazlarin daima toplanmasi ve dogrudan gevreye salinmamasi gerekir.
* R32 ya da R410A (manometre manifoldu, dolum hortumu ya da vakum pompasi adaptorii gibi) icin takimlari kullanin.

¢ Boru isi tamamlandiginda, bir vakum pompasi ile havayi Bilesik Yiksek basing
bosaltmaniz ve gaz kagagini kontrol etmeniz gerekir. manometre Manometre  vanasi
e Kapatma vana cubugunu kullanmak igin bir alyan anahtari
(4mm) kullanin. Manometre [
.. o . . L . manifoldu
e Tum sogutucu boru birlesim yerlerinin bir tork anahtari ile 5 o
belirtilen sikma torkuna sikilmasi gerekir. Diistik basing~" 558 S
vanas kapatma

Vana basliklari vanasi
N

Dolum A

|
\ (},z{ G
hortumlari | |-Gaz
Qpl=TT| kapatma
7]
Vakum pompasi—__ :;_‘ vanasl

adaptoru =

Vakum pompasi Servis portu

1) Dolum hortumunun ¢ikintili tarafini (manometre manifoldundan gelen) gaz kapatma vanasinin servis portuna baglayin.
2) Manometre manifoldunun diisik basing vanasini (Lo) tam agin ve yiksek basing vanasini da (Hi) tam olarak kapatin.
(Yuksek basing vanasi sonug olarak higbir islem gerektirmez.)
3) Vakum pompalamasi yapin ve bilesik manometre degerinin —0,1MPa (-76cmHg) oldugundan emin olun.
(Vakum pompasi en az 10 dakika galismalidir.)
4) Manometre manifoldunun disuk basing vanasini (Lo) kapatin ve vakum pompasini durdurun.
(Bu durumu birkac dakika muhafaza ederek bilesik manometre ibresinin gerilemediginden emin olun.)*1
5) Kapaklari, sivi kapatma vanasindan ve gaz kapatma vanasindan gikarin.
6) Vanayi acmak igin bir alyan anahtari ile sivi kapatma vanasinin gubugunu 90° saatin tersi yénde gevirin.
5 saniye sonra kapatin ve gaz kagagini kontrol edin.
Sabunlu su ile, i¢ Unitenin genisletici kismindan ve dis Unite genisletici kismindan ve vana gubuklarindan gaz kacgagini kontrol edin.
Kontrol bittikten sonra, tim sabunlu suyu silin.

7) Dolum hortumunu gaz kapatma vanasinin servis portundan ayirin ve sivi gaz kapatma vanalarini tam olarak agin.
(Vana gubug@unu tahdit sonunu gececek sekilde gevirmeye galismayin.)

8) Bir tork anahtari ile belirtilen torklarda sivi ve gaz kapatma vanalarinin vana basliklarini ve servis portu basliklarini sikin.

*1 Bilesik manometre ibresi geriye dogru giderse, sogutucuda su olabilir veya gevsek bir boru birlesim yeri séz konusu olabilir. Tium
boru baglantilarini kontrol edin ve gerektigi gibi somunlari yeniden sikin, ardindan 2) ila 4) arasi adimlari tekrar edin.
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Dis Unitenin Montaji

7. Kablo dégseme

/\ UYARI

Cekilmis kablolar, uzatma kablolari ya da starburst baglantilari kullanmayin, aksi halde asiri Isinma, elektrik carpmasi veya yangin
ortaya ¢ikabilir.

« Uriin icinde yerel olarak satin alinabilen elektrikli parcalari kullanmayin. (Terminal blogundan gelen, tahliye pompasi, vb icin giici
bélmeyin.) Aksi takdirde elektrik carpmasi ya da yangina neden olunabilir.

¢ Kesinlikle bir toprak kagagi dedektéri takin. (Yiksek harmonik degerlere dayanabilen.)
(Bu Unite bir inverter kullanmaktadir. Yani toprak kagagr dedektériiniin zarar gérmemesi igin, secilen dedektdriin harmonik degerleri
idare edebilecek bir yapida olmasi gerekir.)

* Temas noktasi bosluklarl arasinda en az 3mm olan bir tam kutuplu ayirmali tip devre kesici kullanin.

* Toprak kacag devre kesicisi 30mA ya da daha dusik bir degerde calismalidir.

* ¢ Gniteye elektrik kablosunu baglamayin. Aksi takdirde elektrik carpmasi ya da yangina neden olunabilir.

e Tum galismalar bitene dek devre kesiciyi agcmayin.

1) Kablodan izolasyonu siyirin (20mm).
2) Terminal numaralarinin uyumlu olmasi igin i¢ ve dis Uniteler arasina Uniteler arasi kablolari baglayin. Terminal vidalarini iyice
sikin. Vidalari sikmak i¢in diiz bagli tornavida kullanmanizi éneririz. Vidalar terminal blogu ile birlikte sunulur.

Kablolari terminal vidalari ile sikica sabitleyin. Giic kaynagi kablosu

3 ¢ekirdekli 2,5mm? veya daha blyugu

ic inite kablosu

4-cekirdekli 1,5mm?2 veya daha biyugu 60245 IEC 57
60245 IEC 57 HO5RN
HO5RN
. i(.; Devre kesici || Toprak kacagi | Gig beslemesi
unite 16A H devre kesicisi [~ 50Hz 220-240V
Kablolari terminal vidalari
ile sikica sabitleyin. = Toprak

Kablo uglari harici gerilim
almayacak sekilde kablo
kelepgesini iyice sikin.

Glg¢ beslemesi
terminal blogu

Servis kapag! sikica
takilabilecek sekilde
7 kablolara sekil verin.

Belirtilen kablo tipini
kullanin ve siki
sekilde baglayin.

/\ DIKKAT
« Orgili kablolari kullanirken, giic kaynagi terminal . Orgiili kablo
bloguna baglanti igin bir yuvarlak tutturuculu terminal @Mj
kullandiginizdan emin olun. ”—— Yuvarlak tutturuculu terminal

Kablolardaki yuvarlak tutturuculu terminalleri 6rtiilen
kisma kadar ¢ekip yerine sabitleyin.

e Yuvarlak tutturuculu terminali takarken asagidaki metodu kullanin.

/ Diz pul /Vida / Vida
Dz pul
@%ﬂ A /Lur\r/;rr:zlr tutturuculu @%y\( p| )
i e —— Yuvarlal
\V'da \Duz oul tutturuculu terminal
O Dogru x Yanhs

Yuvarlak tutturuculu
terminal

Ok gérinimi A

* Tek cekirdekli kabloyu takarken asagidaki metodu
kullanin.

x Yanhs




8. Nemlendirme hortumunun baglanmasi

 Klima nemlendirme hortumu @ baglanmadan calistirilirsa, nemlendirilen hava dis tniteyi doldurur ve basili devre kartinda bir kisa
devreye neden olabilir. Mutlaka bunu baglayin.

1) Nemlendirme hortumunu @ dis nemlendirme borusuna baglayin.
2) Nemlendirme hortumunun @) gikmasini énlemek icin bir baglama bandi ) uygulayin.

Bosluk olmadigindan ":> Bélum B o
:t: emin olarak nemlendirme ( \ g

hort takin. ’
ortumunu (@) takin — ‘ @w o

[ o o D|§

, ,J nemlendirme
Tﬁ H borusu

Baglama bandini ® hortumun - =
b cikmasini 6nlemek igin Bolim A
@ (@) Nemlendirme nemlendirme hortumunun Kapatma vanasi kapaginin arkasinda
1 I hortumu @ ustinden 10mm uzaga bu bariyer mevcutsa, A ve B kisimlarini
uygulayin. kesin ve bariyeri yukari bikin.

Kapatma vanasi kapagi
Baglama bandinin birlesme kismi

© Nemlendirme —_/ Baglama bandinin (K) birlesme kismini dis Unite tarafina gevirin.
hortumu \\\C> (Kapatma vanasi kapaginin takilmasi daha kolaydir.)

® Baglama bandi

9. Nemlendirme hortum uzunlugunun ayarlanmasi

¢ Nemlendirme kapasitesini saglamak i¢in nemlendirme hortumu uzunlugunu ayarlayin.
Nemlendirme hortumu uzunlugunu ayarlamak igin uzaktan kumanday! kullanin.
Bunu yaparken, unite ile uzaktan kumanda arasinda iletisim kurulurken Gniteyi agin.

1) En az 5 saniye dgesine basin.
e Varsayilan menu gosterilir.

e Meniiden gikmak igin, 6gesine basin ya da 60 saniye siireyle miidahale etmeyin. Ekran normal gésterimine dénecektir.

2) E Ogesine basin. “Hose length (Hortum uzunlugu)” 6gesini secin.

3) Nemlendirme hortumu uzunlugu ayar modunu girmek igin égesine basin.
¢ Uzaktan kumanday! mutlaka i¢ Uniteye dogrultmalisiniz.
e Ayarli durumda olan nemlendirme hortumu uzunlugu gésterilecektir. (Varsayilan olarak higbir ayar yapiimaz.)
4) E] secenegdine basin ve nemlendirme hortumu uzunlugunu ayarlayin.
Nemlendirme hortumu uzunlugu 5 asamada ayarlanabilir:
\ ~3M 31M~4M [ 4,1M~6M 6,1M~8M 8,1M~10M

5) Nemlendirme hortumu uzunlugunu ayarlarken, secenegine basin.
e Uzaktan kumandayi i¢ Uniteye dogru tutun.

6) dgesine basin.

¢ Nemlendirme hortumu uzunlugu ayari tamamlandi.

¢ Nemlendirme hortumu uzunlugunu yanlis ayarlarsaniz, adim 4)’te “Length Reset (Uzunluk Sifirlama)” ile ayari iptal edin ve
uzunlugu yeniden ayarlayin.
Nemlendirme hortumu uzunlugu ayarl durumdayken, adim 4)’te sadece sifirlama gdsterilir.

¢ Nemlendirme hortumunun yanlis ayari yetersiz calismaya ve guriltiye neden olabilir. Mutlaka bunu baglayin. (Ayarli degilken, hata
kodu “UA” gésterilir.)

Unite acilamadiginda >

* ¢ Gniteyi acmadan nemlendirme hortumu uzunlugunu ayarladiginizda.
Yukaridaki adim 3)’te, “Receive failure (Alim arizasi)” gosterilir.
Ancak, adim 4) ve 5)'teki islemlerle, “Length set (Ayarh uzunluk)” gdsterilir ve nemlendirme hortumu uzunlugu da uzaktan
kumandaya kaydedilir.
Hata kodunun “H”, adim 4) ve 5)’teki islemler sirasinda gosterilmesi gerekir.
¢ Klimayi kullanirken, nemlendirme hortumu uzunlugu i¢ Gniteye génderilecek ve nemlendirme hortumu uzunlugu ayarlanacaktir.

A
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Montaj Puf Noktalari

m On panelin ¢ikariimasi ve takilmasi

¢ Cikarma yontemi

1) Parmaklarinizi 6n panelin her iki tarafindan gegirin ve panel durana dek agin.

Durma konumundan yukari itiimesi panelin daha kolay ¢ikarilmasina izin verir.
2) Sol 6n panel saftini disa ittiginizde, 6n paneli yukari iterek gikarin. (Benzer sekilde sagdaki 6n panel saftini ¢ikarin.)
3) Her iki 6n panel saftini ¢ikardiktan sonra, 6n paneli kendinize dogru ¢ekip ¢ikarin.

/

W On panel safti

On panel safti

¢ Montaj yéontemi
On paneldeki sag ve sol 6n panel saftlarini tek seferde saft
deliklerine takin ve yavasca paneli kapatin.
(On panelin her iki tarafina da bastirin.) Saft deligi —

m On 1zgaranin ¢ikariimasi ve takilmasi
e Cikarma yéntemi

1) On paneli ¢ikarin.
2) Klape ile yardimci klapeyi asagi yonlendirin.
3) Akis konduktéri Unitesini gikarin. (Bkz. Sekil 1)
4) On izgaray! tutan vidalar sékin (sag). (3 vida) (Bkz. Sekil 2)
5) On izgaray! (iist) diiz bagl tornavida ile kaldirirken, tirnaklari agin ve én 1zgarayi (sag) ¢ikarin.
(Bkz. Sekil 3)
6) On izgarayi tutan vidalari sékin (sol). (2 vida) (Bkz. Sekil 4)
7) On izgarayi (iist) diiz bagh tornavida ile kaldirirken, tirnaklari acin ve én 1zgarayi (sol) gikarin.
8) Duz basli tornavidayi sokun ve vida kapagini ¢ikarin. (Bkz. Sekil 5)
9) Servis kapagini sabitleyen vidayi ve servis kapagini gikarin. (Bkz. Sekil 6)
10) On 1zgaranin orta kismini (alt) kendinize dogru cekerken 3 tirnagi agin. (Bkz. Sekil 7)

Sekil 4 Sekil 1 Akis kondiiktorii  Sekil 2 Sekil 3 Ustten
) Unitesi goranim .
On 1zgara | ~ :32

Sekil 5 Sekil 6
/ Diz bagl tornavida Servis kapagi

$ek"7 ¢ P

—— L

N

On 1zgara (alt) Vidal kapak




* Montaj yontemi Sekil 8 o

1) On 1zgaray! takin (alt). [
Her iki taraftaki tirnaklarin sikica gegcirildiginden emin k ‘Eﬁ
olun. (Bkz. Sekil 8)
2) Servis kapagini takin ve bir vida ile sabitleyin. \; ,@>
3) Vidali kapag takin. — — oy

4) On 1zgaralari (sol ve sag) takin ve baglanti vidalarini
(sol taraf igin 2 vida, sag icin 3 vida) sikin.
On 1zgaralar (sol ve sag) biiyiik olasilikla 6n 1zgaranin Sekil 9
(alt) tzerinde yer alir. Bunlar takarken ¢ok dikkat edin.
(Bkz. Sekil 9)

> | On 1zgaranin
@ Uzerine binme (alt)
N 1Ton 1zgara (alt)

O Dogru x Yanlis

B Farkli adreslerin ayarlanmasi

* 2ic Unite bir odaya konuldugunda, 2 kablosuz uzaktan kumanda farkli adresler igin ayarlanabilir.
Iki Gniteden birinin adres ayarini degistirin.
e Detaylar i¢in kullanim kilavuzuna bakin.

B HA sistemine baglanti
(Kablolu uzaktan kumanda, merkezi uzaktan kumanda, vb.)

1) On paneli, akis kondiktéri Gnitesini ve 6n i1zgarayi (sad) ¢ikarin. (3 vida) (Bkz. sayfa 17)
2) Elektrik kablaj kutusu kapagini gikarin. (3 tirnak)

3) HA baglanti kablosunu HA konnektériine takin “S21” (beyaz).

4) HA baglanti kablosunu gegirin.

5) Elektrik kablaj kutusunu eski yerine takin. (3 tirnak)

6) On izgarayi (sag), akis kondiktéri (initesini ve 6n paneli eski konumlarina takin.

HA baglanti kablosunun gegirilmesi
Elektrik kablaj kutusu

HA konnektori

“S21” (beyaz)
Elektrik kablaj kutusu

kapagi

Tirnaklar

B Pompa bosaltma igletimi

Cevreyi korumak icin, Uinitenin yeri degistirilirken ya da imha edilirken pompa

. L //— Alyan
bosgaltma iglemini yapin. Sivi kapatma anahtari
1) Vana basligini sivi kapatma vanasindan ve gaz kapatma vanasindan ¢ikarin. vanasi
2) Basingli sogutma isletimini gerceklestirin. Kapat
3) 5ila 10 dakika sonra, sivi kapatma vanasini bir alyan anahtari ile kapatin. Gaz ka\’/’;r::;\O P
4) 2 ila 3 dakika sonra, gaz kapatma vanasini kapatin ve basin¢lh sogutma isletimini "‘@/Vana

durdurun. baslig

isletimin ardindan, valf bashigini eski

- . .. konumuna geri takin.
< Basincli sogutma igletimi >

ic Ginite ACIK/KAPALI anahtarinin kullanimi

On paneli agin ve en az 5 saniye i¢ inite AGIK/KAPALI anahtarina basin. (isletim
baslayacaktir.)
¢ Basingli sogutma isletimi 15 dakika sonra otomatik duracaktir.

isletimi durdurmak igin, i¢ Gnite ACIK/KAPALI anahtarina basin.

/\ DIKKAT

Sivi kapatma vanasini kapattiktan sonra, gaz kapatma vanasini 3 dakika iginde kapatin ve basingli sogutma isletimini durdurun.
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Deneme isletimi ve Test

1. ic¢ Gnitenin takilacagi konumu ayarlamak icin

¢ QOda seklini ve kurulum yeri ile iliskisini ayarlayarak Detaylar icin kullanim kilavuzuna bakin.
uygun hava akis yonu kontroll elde edilebilir. Diizgiin

ayarlanmazsa, uygun ic sicaklik kontrolii hava akis 20 ila 500mm Ortaya montaj igin 20 ila 500mm
g s icin sol kése merkezle icin sag kose
ayarlarina dayali olarak saglanamayabilir. \
~/ 7 \ 7 N 7
- e —

1) dgesine basin.

2) Iﬂ 6gesine basarak “INSTALLED POSITION (Kurulu konum)” 'u segin ve segenegine basin.

3) Uygun 6geyi secin ve secenegine basin.

2. Hava temizleyici ve koku giderici filtrenin takiimasi

1) On paneli agin ve toz kutusunu gikarin. Sag taraftaki filtre tapasi gévdesini (sari) cekin.

4 Asagi ek
e
)

Filtre tapasi gévdesi (sari

Tespit topuzu Toz kutusu Tespit topuzu

2) Ekran Unitesini (siyah) yukari yonlendirin ve hava filtresini
cikarin.

Hava filtresi

Ekran Gnitesi (siyah)

3) Hava temizleyici ve koku giderici filtreyi takin.

Hava temizleyici ve
koku giderici filtre

Tirnaklar

4) Hava filtresini ve toz kutusunu eski yerlerine geri takin.

3. Deneme igletimi ve test
3-1 Besleme voltajini 6l¢iin ve belirtilen aralikta oldugundan emin olun

3-2 Deneme isletimi SOGUTMA ya da ISITMA isletiminde gerceklestirilmelidir

* SOGUTMA isletiminde, en dislk programlanabilir sicakhgr se¢in; ISITMA isletiminde ise, en yuksek programlanabilir
sicakhgi segin.
1) Deneme isletimi i¢ sicakliga bagli olarak her iki modda da devre disi birakilabilir.
Asagida agiklandigi gibi deneme igletimi igin uzaktan kumanday! kullanin.
2) Deneme isletimi bittikten sonra, sicakli§i normal bir diizeye ayarlayin (SOGUTMA isletiminde 26°C ila 28°C, ISITMA
isletiminde, 20°C ila 22°C).
3) Koruma igin, sistem kapatildiktan sonra 3 dakika sireyle yeniden baslatma islemini devre digi birakir.



3-3 Nemlendirme islemi icin bir deneme isletimi yapmak amaciyla, asagidaki talimatlari takip
ederek deneme igletimi modunu uzaktan kumandadan etkinlestirin ve (mr)égesine basin

Uzaktan kumandadan deneme igletimi

1) Enaz 5 saniye dgesini basili tutun. (Varsayilan meni gésterilecektir.)
2) Iﬂ 6gesine basarak “Test mode (Test modu)” ¢gesini segin ve segenegine basin.
 Unite deneme isletimi moduna girer ve ekranda e gOsterilir.

3) Test etmek istediginiz isletim modunun (SOGUTMA/ISITMA/NEMLENDIRME) butonuna basin.
* Deneme igletimi yaklasik 30 dakika sonra otomatik duracaktir.
Deneme isletiminden ¢ikmak igin, 6gesine basin.

3-4 Uniteyi, normal calistigini kontrol icin kullanim kilavuzu ile uyumlu sekilde calistirin
3-5 FILTRE TEMIZLEME igletimi éncesinde klimanin ¢alismadigindan emin olun
1) 6gesine basin ve FILTRE TEMIZLEME igletiminin hatasiz yapildigindan emin olun.
3-6 Deneme isletiminin ardindan, toplam gii¢ tiiketimini sifirlayin
1) 6gesine basin.
2) E] égesine basarak “RESET USED POWER (KULLANILAN GUCU SIFIRLA)” égesini secin ve segenegine basin.

3) “RESET with APPLY (UYGULAMA ile SIFIRLA)” gosterilir. 6gesine bastiginizda, toplam gulg¢ tiketimi sifirlanir.

* Klima calismazken bile, bir miktar gu¢ tiketir. Musteri kurulduktan hemen sonra Uniteyi kullanmayacaksa, elektrik
harcamasini énlemek igin devre kesiciyi kapatin.

4. Test maddeleri

Test maddeleri Belirti Kontrol et
Dusme, titresim, guraltu, AKILLI GOz
sensériinun daralmis algilama arahgi

Griltd, su kagag, FILTRE TEMIZLEME
isletimi devre disi

Griltd, su kagag, FILTRE TEMIZLEME
isletimi devre disi

ic ve dis tiniteler saglam kaidelere diizgiin sekilde takilmis.

Hava filtresi ve toz kutusu dizgin takilmis mi?

Hava temizleyici ve koku giderici filtreyi taktiniz mi?

Herhangi bir sogutucu gaz kagagi olmadigindan emin olmak igin bir kagak testi Yetersiz sogutma/isitma islevi

yaptiniz mi?
Sogutucu gaz ve sivi borulari ile i¢ tahliye hortumu termal izolasyonludur. Su kagag!
Tahliye hatti diizglin sekilde takiimis. Su kagag!

Dis Unitenin altindaki delikten tahliye

Musteriye dis Unite icin tahliye islerinin gerekip gerekmedigini sordunuz mu? suyunun damlamasi

Tahliye hortumu havalandirma fani ya da digerlerini kullanirken (vurma sesi) GUrultt (Opsiyonel hava kesimli tahliye
anormal gurdlta Gretiyor mu? tapasi.)

Sistem dlizglin sekilde topraklanmis. Elektrik carpmasi tehlikesi

Belirtilen kablolar liniteler arasi kablaj baglantilari igin kullanilirlar. Calismama ya da yanma hasari

i¢ veya dis Unitenin hava girig ve gikiginda bir engel yok. Yetersiz sogutma/isitma islevi
Kapatma vanalari agiimis. Yetersiz sogutma/isitma iglevi

ic tinite uzaktan kumanda komutlarini diizgiin sekilde almakta. Calismiyor

Adres ayarini kontrol ettiniz mi? Caligmiyor

« Klima caligirken, ISLETIM lambasi
gu¢ acildiktan sonra yaklasik 2 dakika
yanip sénuyor.

* Yetersiz performans ve guriltl

Nemlendirme hortumu uzunlugunu ayarladiniz mi?

Oda seklini diizgiin sekilde ayarladiniz mi? Yetersiz sogutma performansi
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