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Biztonsagi ovintézkedések

+ FIGYELEM és VIGYAZAT cim alatt figyelmezteté jellegii informéaciok olvashatok. Mindkét kategéria fontos biztonsagi
informaciokat tartalmaz. Gy6z6djon meg arrol, hogy kivétel nélkil minden biztonsagi ovintézkedést betart.
* AFIGYELEM és VIGYAZAT figyelmeztetések jelentése

A FIGYELEM....Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy halalhoz vezethet.

A VIGYAZAT ....Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasa anyagi kart vagy személyi sériilést okozhat, amely
a korilményektdl fliggéen sulyos is lehet.

» A kézikdnyvben taldlhat6 biztonsagi jelzések jelentése a kdvetkezé:

0 Feltétlendl kbvesse az utasitasokat. 9 Gy6z48djon meg arrdl, hogy valdban féldelte a késziiléket. ® Soha ne tegye.

+ A felszerelés befejezése utan inditson prébalizemet hibakeresés céljabdl, valamint magyarazza el az igyfélnek,
hogyan kell a Iégkondicionalot miikddtetni és karbantartani az Gzemeltetési kézikbnyv segitségével.

» Az utmutatd eredeti szévege az angol nyelvii szOveg. Az egyéb nyelvi(i valtozatok az utmutatd eredeti szGvegének
a forditasai.

Kérje meg a keresked6t vagy egy szakértd szerel6t, hogy végezze el a felszerelést.
Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat maga lizembe helyezni. A nem megfeleld felszerelés vizszivargast, aramiitést vagy tlizet okozhat.

* A klimaberendezést a szerelési kézikdnyv utasitdsainak megfelel6en kell felszerelni.
A nem megfelel6 felszerelés vizszivargast, aramuitést vagy tiizet okozhat.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy csak a megadott tartozékokat és alkatrészeket hasznalja a felszereléshez.
Ha nem a megadott alkatrészeket hasznalja, az az egység leesését, vizszivargast, aramuitést vagy tuzet okozhat.

» A klimaberendezést olyan alapra szerelje fel, amely elég erés ahhoz, hogy elbirja az egységet.
A nem elég erés alap miatt a berendezés leeshet és sérlilést okozhat.

» Az elektronikai munkat az érvényben |évé helyi és orszagos elbirasoknak, valamint a szerelési kézikdnyv
utmutatasainak megfeleléen kell végezni. Mindenképpen kilén aramkdért hasznaljon.
A nem megfelel6 dramkdri kapacitas vagy a pontatlan munkavégzés aramiitéshez vagy tlizhéz vezethet.

* Megfelel6 hosszusagu kabelt hasznaljon.
Ne hasznaljon toldott vezetékeket vagy hosszabbitét, mert az a készllék tulhevilését, aramutést vagy tizet okozhat.

+ Gy6z8djon meg arrdl, hogy az dsszes vezeték biztonsagos, a megadott vezetékeket hasznalja, és hogy nem hat
kilsé erd a kivezetd csatlakozasokra vagy vezetékekre.
A nem megfeleld csatlakozasok és a nem biztonsagos vezetékek rendellenes tulmelegedést vagy tizet okozhatnak.

* Amikor a tapellatason, illetve a beltéri és kiltéri egységek kdzott helyez el vezetéket, ugy helyezze el azokat,

hogy biztonsagosan rogzithesse a vezérlédoboz fedelét.
Ha a vezérlédoboz fedele nem megfeleléen van elhelyezve, az aramutéshez, tlizesethez vagy a kivezetések tulmelegedéséhez vezethet.

» Ha hiitékdzeggaz-szivargast észlel a felszerelés soran, azonnal szell6ztesse ki a helyiséget. 0
Ha a hiitékozeggaz tlizzel érintkezik, mérgezé gaz termelédhet.

* Az Uzembe helyezés befejezése utan ellenérizze, hogy nem szivarog-e hiit6kézeg. 0
Ha a hiit6k6zeggaz a szobaba szivarog, és tlzforrassal (példaul ventilatoros melegitével, tizhellyel vagy sitével) érintkezik, mérgezd
gaz termel6édhet.

» A klimaberendezés beszerelésekor vagy athelyezésekor mindig légtelenitse a h(it6kort, és csak a megfeleld
hitékdzeget (R410A) haszndlja.
Ha a h(tékérben levegd vagy egyéb idegen anyag van, az a nyomas tulzott nGvekedéséhez vezethet, amely karosithatja a berendezést,
és sérulést is okozhat.

» A felszerelés kdzben biztonsagosan rogzitse a hiitékézegcséveket még a kompresszor beinditasa elétt.
Ha a h(tékézegcsovek nincsenek rogzitve, és az elzardszelep nyitva van, mikézben a kompresszor miikodik, a berendezés levegét sziv be.
Ez rendellenes nyomasndvekedést okozhat a hiitékdrben, ami meghibasodashoz vagy akar sériiléshez is vezethet.

* Miel6tt eltavolitana a hitékozegcsdveket a leszivattyuzas soran, allitsa le a kompresszort.
Ha a kompresszor miikddik, és az elzardszelep nyitva van a leszivattylzas soran, a berendezés levegét szivhat be a hiit6kézegcsévek
eltavolitasa kdzben. Ez rendellenes nyomasndvekedést okozhat a fagyasztokdrben, ami meghibasodashoz vagy akar sériiléshez is vezethet.

» Mindenképpen féldelje a klimaberendezést. 9
Ne foldelje az egységet k6zmiivezetékhez, villdmharitéhoz vagy telefon féldkabeléhez. A nem megfeleld féldelés aramitést okozhat.

» Mindenképpen szereljen fel foldzarlatvédelmi kapcsolot.
A foldzarlatvédelmi kapcsolo hianya aramutést vagy tlizet okozhat.
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* Ne szerelje fel olyan helyen a Iégkondiciondl6t, ahol gyulékony gazszivargas veszélye all fenn. ®
Gazszivargas esetén a légkondicionald kdzelében 6sszegyilé gaz tiizet okozhat.

* A megfelel6 elvezetés biztositasahoz ezen szerelési kézikdnyv szerint szerelje fel az elvezet6csdveket,
és a paralecsapodas megel6zése érdekében szigetelje a csdvet.
A nem megfelelben felszerelt elvezetécsdvek beltéri vizszivargashoz és a berendezési targyak sériiléséhez vezethetnek.

* A megadott médon hizza meg a nyomatékkulccsal a hollandi anyat.
Ha a hollandi anya tul szorosan van meghuzva, akkor tartés hasznalat utdn megrepedhet, és a repedésen at elszivaroghat a hiitékdzeg.

* Gy8z6djon meg arrél, hogy megfelels 6vintézkedéseket tett az ellen, hogy kisméretl allatok koltézzenek a kuiltéri
berendezésbe.
Az elektromos alkatrészekre maszo kis élélények mikodészavarokat okozhatnak, sét fistolést vagy tlzet is. Tajékoztassa a vevét, hogyan kell
a berendezés kérnyezetét tisztan tartani.

* A h(itékér hémérséklete magas lesz, tartsa tavol az egységek kdzotti kabelt a nem hdszigetelt réz csévektdl.

» A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali aruhazi, kdnnylipari vagy mezégazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra lett tervezve.

* A hangnyomas szintje kisebb, mint 70 dB(A).

Tartozékok

A kultéri egységhez mellékelt tartozékok:

(A) Szerelési kézikdnyv 1

(C) Hutkozeg-feltdltés felirata (B) Leeresztédugé (hészivattyus modellek esetén)

Contains fluorinated greenhouse gases covered
M by the Kyoto Protocol 1
RIOA] o o

@ |k A csomagolddoboz aljaban talalhato.

O

(D) Fluorozott, iiveghazhatasu gazokra figy
elmeztetd tébbnyelv(i cimke
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Szempontok a berendezés helyének
kivalasztasahoz

1) Olyan helyet valasszon, amely elég szilard ahhoz, hogy elbirja az egység sulyat és rezgéseét, és ahol a mikddés zaja nem tud
megsokszorozédni.

2) Ugy helyezze el az egységet, hogy a kidramlé meleg levegd vagy a miikddés zaja ne zavarhassa a felhasznalé szomszédait.

3) Ne szerelje az egységet haloszoba kbézelébe, hogy a miikédés zaja ne okozzon gondot.

4) A berendezés Osszeszereléséhez és felallitdsahoz elég helynek kell lennie a helyszinen.

5) Gy6z6djon meg réla, hogy elég hely lett biztositva a Iégmozgas szamara, és semmi nem akadalyozza a levegd be- és kiaramlasat.

6) Ellendrizze, hogy a berendezés kdzelében nem all-e fenn a gyulékony gazszivargas lehetésége.

7) Az egységeket, a tapkabeleket és az egységek kozotti vezetékeket ugy szerelje fel, hogy legalabb 3 m tavolsagra legyenek
a televizio- és radiokészilékektdl. Ezzel megakadalyozza az interferenciat a képekkel és hangokkal. (A radidhullamoktél
fuggben zajok akkor is hallhatéak lehetnek, ha a készulék tébb, mint 3 m tavolsagra van elhelyezve.)

8) A part menti teriileteken, vagy mas olyan helyeken, ahol szulfat-gazokkal és magas sotartalommal telitett a levegd, a korrézié
megroviditheti a klimaberendezés élettartamat.

9) Mivel a kiltéri egységbdl el kell vezetni a folyadékot, ne tegyen semmi olyat ala, amit 6vni kell a nedvességtol.

MEGJEGYZES
Nem szerelhet6 fel mennyezetre, illetve a tdmbdsitett elhelyezés sem lehetséges.

/\ VIGYAZAT

Ha alacsony kiilsé kérnyezeti h6mérseklet mellett mikodteti

a klimaberendezést, mindig kdvesse az alabbiakban leirt
Utmutatasokat.

» A kultéri egységet a beszivas oldalaval a fal felé szerelje fel,

o Epitsen egy nagy tet6t
o Epitsen egy allvanyt
hogy az egység ne legyen szélnek kitéve.
» Soha ne szerelje a kiiltéri egységet olyan helyre, ahol a beszivas

I ’ Helyezze az egységet elég
oldala kozvetlen szélnek van kitéve. — magasra ahhoz, hogy ne
Qe - . temethesse be a hé.

» A szél elleni védelem érdekében javasolt elhelyezni egy terel6lemezt ’ =
a kultéri egység levegbelvezetés fel6li oldalan.

+ Olyan helyeken, ahol erés havazas lehetséges, valasszon olyan
Uzembe helyezési helyet, ahol a hé nincs hatassal az egység
mikodésére.
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Kultéri egység osszeszerelési rajza

Legnagyobb megengedett cs6hossz 20m

= | Legkisebb megengedett cséhossz 1,5m
- } . Tekerje be a szigetel6csovet

Legnagyobb megengedett csévezeték-magassag 15m

ragasztoszalaggal az aljatol
10 m-t meghaladé hosszusagu hiitékézegcsd egészen a tetejéig.

*

esetén kiegészits hitékézegre van sziikség. 20g/m
Gazvezeték Kuls6 atmér6 9,5 mm
Folyadékvezeték Kiils6 atmér6 6,4 mm

* Ugyeljen arra, hogy megfelelé mennyiségii hiitékézeget adjon hozza.
Ennek elmulasztasanak esetén csdkkenhet a teljesitmény.

** A javasolt legrovidebb cs6bekotési hosszusag a kiiltéri egységbol
szarmazo zaj és rezgés elkerllése érdekében 1,5 m.
(Mechanikus zaj és rezgés annak fliggvényében fordul eld,
hogy hogyan van telepitve az egység,
és milyen kérnyezetben hasznaljak.)

Az FVXS beltéri egység csatlakoztatasakor a cséhossz
ne legyen révidebb, mint 2,5 m.

/\ VIGYAZAT |

**A cs6 hossza
1,5més 20 m
kozott legyen.

Hagyjon 300 mm
munkaterlletet
a mennyezeti
feltlet alatt.

Hagyjon helyet a csovek
szervizelésének és az
elektromos szervizelésnek.

Nem megfelel6 vizelvezetést
biztositd helyeken hasznaljon
talpakat a kiltéri egységhez.

Ugy allitsa be a magassagukat,
hogy az egység vizszintesen legyen.

Ellenkezé esetben szivaroghat QOQ —— Elzarészelep fedele
vagy felgydlhet a viz. A_,‘g? 7 B Az elzarészelep fedelének
§ eltavolitasa
N « Tavolitsa el az elzaro szelep
& fedelén levé csavart.

« Eltavolitdshoz cslsztassa
lefelé a fedelet.

B Az elzarészelep fedelének
csatlakoztatasa

« A felszereléshez illessze

(Az g . az elzarészelep fedelének
olday, 9ység Ha fennall az egység felsé részét a kiiltéri egységbe.
4 felg)) leesésének veszélye, « Hiizza meg a csavarokat

hasznaljon labazati csavarokat. -

mértékegység: mm
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Beszerelési iranyelvek

» Amikor egy fal vagy mas akadaly kerl a kiltéri egység levegébemenetének vagy -kimenetének Gtjaba, kbvesse az alabbi
elhelyezési utmutatdkat.
» A kdvetkezb izembe helyezési sablonok esetében a fal magassaga a kimeneti oldalon legfeljebb 1200 mm lehet.

| Ha a késziiléket egy oldalrél hatarolja fal | | Ha a késziiléket két oldalrdl hatarolja fal |

T6bb mint 50 T6bb mint 100

" . [y
Tébb mint 150 ﬁ

Tobb
mint 100

—

A levegb
irdnya

1200 vagy
kevesebb

7
T6bb mint 50 T6bb mint 50

Oldalnézet Felllnézet

| Ha a készuléket harom oldalrél hatéarolja fal

I Tébb mint 150

‘« @ l T6bb mint 300

T6bb mint 50

7
0 7

Felllnézet mértékegység: mm

A felszereléssel kapcsolatos
ovintézkedeések

* Ellen6rizze annak a felliletnek a szilardsagat és délésfokat, amelyre a berendezést felszereli, hogy az beszerelés utan ne
vibraljon, és ne okozzon zajt.

» Az alapozasrajznak megfelel6en az alapozas csavarjaival rogzitse biztonsagosan az egységet. (Készitsen el6 4 készletnyi M8
vagy M10 alapcsavart, anyat és csavaralatétet. Ezeket kiilon kell beszereznie.)

» Az alapcsavarokat lehet6leg addig csavarozza be, mig 20 mm-re ki nem allnak az alap fellletébdl.

Nuiin 2
W7

A kulteri egység osszeszerelése

1. Akiiltéri egység osszeszerelése

1) A kltéri egység 6sszeszerelése kozben tamaszkodjon a "Szempontok a berendezés helyének kivalasztasahoz"
és a "Klltéri egység Osszeszerelési rajza" cimii fejezetekre.
2) Amennyiben elvezetési munkakra van sziikség, kdvesse az alabbi utasitasokat.

2. Elvezetési munkak
I ' - Leereszt6-csatlakozo
1) Haszndlja a leereszt6dugot az elvezetéshez.

2) Ha a leereszt6csatlakozot eltakarja a rogzitéshez hasznalt alap vagy ] {
a padldfeliilet, helyezzen legalabb 30 mm vastagsagt magasitast a kiiltéri Also keret
egység labai ala.

3) Hideg teriileteken ne hasznaljon leeresztétémiét a kiiltéri egységhez. Leeresztdugo
(EI!'er}klezé. es’etbfan a leeresztett folyadék megfagyhat, ezaltal csdkkentve TémIS (kereskedelmi forgalomban
a fltési teljesitményt.) elérhet6, bels6 atméré 16 mm)
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A kulteri egység osszeszerelése

3. A csOvég peremezése

1) Vagja le a cs6 végét egy csévagoval.

2) Tavolitsa el a sorjakat egy fellletvago segitségével
ugy, hogy lefelé forditja kdzben a csovet, igy
elkertlheti, hogy a darabok bekertiljenek a csd
belsejébe.

3) Helyezze a hollandi anyat a csére.

4) Tokozza a csovet.

5) Ellendrizze, hogy a tokozas megfelels-e.

(Pontosan derékszdgben IE]]
vagja le.) Tavolitsa el a sorjakat.

Peremezés
Pontosan az alabbiakban lathatd médon helyezze el.

Hagyomanyos tokoz6 eszkéz

Leng® tipus (Rigid tipus)| Szamyas anyas tipus (Imperial tipus)

YA Tokozo eszkdz R410A esetén
W Lengé tipus
llesztélemez | | A 0-0,5mm

1,0-1,5mm

1,5-2,0mm

nem lehetnek
repedések.

A tok belsd felliletén

Ellenérizendd

A csévég tokozasanak
egyenletesnek kell
lennie, a csévégnek
szabalyos kér alakban
kell végzddnie.

Ellendrizze, hogy
a hollandi anya
a helyén van-e.

/\ FIGYELEM

* Ne hasznéljon dsvanyi olajat a tokozott részen.

* Ne hagyja, hogy asvanyi olaj keriljon a rendszerbe, mivel az csdkkentheti az egységek élettartamat.
» Soha ne hasznaljon olyan cséveket, amelyeket korabbi 6sszeszerelések alkalmaval mar hasznalt. Csak a berendezés

tartozékait hasznalja.

» Az élettartam biztositasa érdekében soha ne szereljen fel szaritot az R410A berendezéshez.
» A szarité anyag feloldédhat, és megrongalhatja a rendszert.
* A helytelen tokozas a hit6k6zeggaz szivargdsahoz vezethet.

4.

/\ VIGYAZAT

Hitékozegcsovek szerelése

* Hasznalja a f6 egységhez rogzitett hollandi anyat. (Nehogy a hollandi anya az elhasznalédas miatt megrepedjen.)
» A gazszivargas elkerilése érdekében csak a perem belsd feliiletére vigyen fel hiitbkozeg-olajat. (Az R410A tipusnak

megfeleld hiit6kdzeg-olajat hasznaljon.)

* A hollandi anyak megszoritasahoz hasznaljon nyomatékkulcsot, igy elkerilheti az anyak karosodasat és a gazszivargast.

+ Allitsa be a peremek kdzepét, és csavarja be a hollandi anyakat kézzel, 3 vagy 4 fordulattal. Ezutan a nyomatékkulccsal

fejezze be a meghuzasukat.
[Megszoritas]

Nyomatékkulcs

Hollandi anya

[Olajfelvitel]

Ne vigyen fel h(itékézegolajat
a a kiilsé feltletre.

Hollandi anya

Ne vigyen fel h(itékézegolajat
a hollandi anyara a tulzott erével valo
meghuzas elkerilése érdekében.

A hiitékézegolajat
a hollandi csavar belsd
fellletére vigye fel.

Hollandi anya meghuzonyomatéka

Szelepfedél meghizdényomatéka

Gaz oldal Folyadék oldal Gaz oldal Folyadék oldal
3/8 huvelyk 1/4 havelyk 3/8 huvelyk 1/4 hivelyk
32,7-399N*m 14,2-17,2 N +m 21,6-274N+m 21,6-274N+m
(333-407 kgf * cm) (144-175 kgf * cm) (220-280 kgf = cm) (220-280 kgf * cm)

Szervizcsatlakozé-fedél meghuzényomatéka

10,8-14,7 N » m (110-150 kgf * cm)
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A kulteri egység osszeszerelése

4-1 Figyelmeztetés a csovek kezelésével kapcsolatban
1) Védje a nyitott cs6végeket a portdl és a nedvessegtol.
2) A csdvekben 1évé hajlitdsoknak a lehetd legfinomabban
iveltnek kell lennitik. Hasznaljon cs6hajlitét a hajlitdshoz.

4-2 Rézbdl késziilt és hészigeteld anyagok kivalasztasa
Ha kereskedelmi rézcsdveket és szerelvényeket hasznal, tartsa

be a kdvetkezdket:

1) Szigetel6anyag: polietilén hab
Hoévezetési tényez6: 0,041-0,052 W/mK (0,035-0,045 kcal/(mh°C))
A hltékozeg-gazcesé6 fellletének hémérséklete legfeljebb 110°C lehet.
Olyan hdszigetel6 anyagot valasszon, amely képes ellenalini ennek a hémérsékletnek.

2) Gy6z8djon meg rola, hogy a gaz- és folyadékcsdveket egyarant leszigetelte,

és hogy a szigetelési méreteket az alabbiak szerint szamitotta ki.

Fal

Feltétlendl helyezzen

H
i ! ra fedelet.
Esd Ha nem &ll rendelkezésére
hollandicsavar-fedél,

a szennyez6dés és a viz tavol
tartdsahoz szalaggal zarja le
a hollandi csavar szajat.

Gaz oldal

Folyadék oldal

Gazeso
hészigetelése

Folyadékcs6
h8szigetelése

Kilsé atméré
9,5 mm

Kilsé atméré
6,4 mm

Bels6 atmérd
12-15 mm

Bels6 atmérd
8-10 mm

Min. hajlitasi sugar

Vastagsag min. 10 mm

Egységek kozotti vezeték

Gazvezeték
Folyadékvezeték

30 mm vagy tébb

Vastagsag 0,8 mm (C1220T-O)

3) A gaz- és hiitékozeg-folyadékcsdvekhez kiilon hdszigetelést hasznaljon.

BMagyar
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A kulteri egység osszeszerelése

5. Légtelenités vakuumszivattyuval és gazszivargas ellenérzése

/\ FIGYELEM

* Ne keverjen a megadott hiit6kdzegtél (R410A) eltéré anyagot a hiitékorbe.

» Ha kiszivarog a hiit6kdzeggaz, azonnal alaposan szell6ztesse ki a helyiséget.

* Az R410A-t a tdbbi hiitbkdzeghez hasonléan mindig vissza kell nyerni, soha nem szabad kdzvetlenll a kérnyezetbe kivezetni.

* Az R410A hitékdzeghez kuldén vdkuumszivattyut hasznaljon. Ha ugyanazt a vdkuumszivattyat hasznalja a kulénb6zd
hitékdzegekhez, az karosithatja a vakuumszivattyut vagy az egységet.

» A csBszerelési munka befejezése utan el kell végezni a légtelenitést, és ellendrizni Beszetett Nyomas-
kell az esetleges gazszivargasokat. nyomasmers  mérd
» Ha tovabbi hiitékdzegeket hasznal, légtelenitse a hiitbk6zegcsbveket és a beltéri Osztott

egységet a vdkuumszivattyu segitségével, és csak ezutan tdltse be a tovabbi

méré
Folyadék

hatskozeget. B ey
« Hasznaljon imbuszkulcsot (4 mm) az elzarészelep radjanak mikddtetéséhez. acsony nyorssal | || MBe2s oL
+ A hiitékdzegcsdvek csatlakozasat a nyomatékkulccsal hiizza meg a megadott szelep sxelep. |0 D
meghuzényomaték szerint. Feltolts-
tomlok

Vakuumszivattyg Szervizesatlakozo
Gazelzaroszelep

Csatlakoztassa a to1t6tomlé kiemelkedd részét (amely az osztott mér6bdl j6n) a gaz elzardszelepének szervizcsatlakozoéjahoz.

Nyissa ki teljesen az osztott mérd kisnyomas-szelepét (Lo), és teljesen zarja el a tiinyomas-szelepet (Hi).
(A tulnyomas-szelep tovabbi miveleteket nem igényel.)

Végezze el a vakuumos szivattylizast, és ellendrizze, hogy az dsszetett nyomasmérd —0,1 MPa (—76 cm Hg) értéket mutat-e.*1

Zarja le az osztott mér6 kisnyomas-szelepét (Lo), és allitsa le a vakuumszivattyut.
(Tartsa fenn ezt az allapotot par percig, és ellenérizze, hogy az 6sszetett nyomasmeéré mutatdja nem lendiil-e vissza).*2

Tavolitsa el a fedeleket a folyadékelzard szeleprdl és a gazelzard szeleprdl.

A szelep kinyitasahoz az imbuszkulccsal forditsa el a folyadékelzard szelep rudjat 90 fokos szégben az éramutatéd
jarasaval ellentétes iranyban.

5 perc elteltével zarja vissza, majd ellenérizze a gazszivargast.

A beltéri és a kultéri egység peremeinek, valamint a szeleprudaknak a gazszivargasat szappanos vizzel ellendrizheti.
Az ellenbrzést kdvetden tordlje le mindenhonnan a szappanos vizet.

Huzza ki a tolt6tomI6t a gazelzarod szelep szervizesatlakozojabol, majd nyissa ki teljesen a folyadék- és gazelzaro szelepeket.
(Ne kisérelje meg a lehetségesnél jobban tovabbforditani a szeleprudat.)

8) Huzza meg a folyadék- és gazelzard szelepek fedeleit és a szervizcsatlakozo fedeleit a nyomatékkulccsal a megadott nyoma-

1.

ték szerint.

Csbhossz a vakuumszivattyu mikddési idejének figgvényében.

CsbBhossz Legfeljebb 15 m Tébb mint 15 m

Id

Gtartam Legalabb 10 perc. Legalabb 15 perc.

*2.

Ha az dsszetett nyomasmeéré mutatdja visszalendul, a hiitkézegben viz lehet, vagy az egyik csécsatlakozas laza. Ellendrizze
az dsszes csOcsatlakozast, szukség szerint szoritsa meg az anyakat, majd ismételje meg a 2-4. |épést.
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A kulteri egység osszeszerelése

6. A hiitékézeg ujratoltése

Ellenérizze a gép adattablajan, hogy milyen hiitékdzeget kell hasznalnia.

Ovintézkedések R410A hozzaadasanak esetén

A hiitékozeget folyékony allapotban téltse be a gazcsébaol.

Ez egy kevert hiitékézeg, igy ha gaz allapotban adna hozza, valtozna a hiit6kézeg dsszetétele, és ez megakadalyozna

a megfelel6 mikodést.

1) Afeltoltés el6tt ellendrizze, hogy a szifon a hengerhez van-e csatlakoztatva. (Valami olyasmi feliratnak kell rajta lennie,
mint példaul "folyadék feltoltéséhez szlikséges szifonnal ellatva".)

Henger feltdltése a mellékelt szifonnal Tovabbi hengerek megtoltése
Toltéskor forditsa felfelé a hengert. Toltéskor forditsa a hengert fejjel
lefelé.

Bellil talalhaté egy szifoncsd, hogy
a hengert a folyadékkal valé megtél-
téskor ne kelljen fejjel lefelé forditani.

» Mindenképpen az R410A tipushoz val6 szerszamokat hasznaljon, hogy biztositani tudja a megfelel6 nyomast, és hogy ne
kertljenek idegen anyagok a rendszerbe.

'Fontos informaciok a hasznalt hiitékdzeggel kapcsolatban
1Ez a késziilék fluortartalmu, liveghazhatéast okozo gazokat tartalmaz, amelyekre A Kitoltott cimkét a termék feltoltonyilasanak 1 a termek gyari

T - . p - . P A R hiitékézeg-feltoltése:
Ia Kiotoi Jegyzokonyv vonatkozik. Nem szabad a gézokat a légkorbe engedni, @ kozelében kell felragasztani lasd az egység adattablajat
| (példaul a szervizfedél belsejére).

| HUtOkOZGg tipusa: R410A 2 tovabbi hiitékézeg-mennyiség

H H 1A Contains fluorinated h d il o)
'GWP(1)érték- 1975 (" GWP = globalis felmelegedési potencial -by’,‘hz",’(jo;‘:[,'?;:m?’”" ouse gases covered |_ 4 @ helyszinen betditve

(Global Warming Potential) _ 3 teljes hiitskézeg-mennyiség
R4I0A] o©- kg| ,

Toltse ki lemoshatatlan tintaval: o o 4 Fluorozott, iveghézhatési
| B (D a termék gyarilag feltoltott hiitékézeg-mennyiségét, =|jki gézokat tartalmaz, amelyekre
I B @ a helyszinen betéltétt tovabbi hiitékézeg mennyiségét és 2 aKiotdi Jegyzokonyv vonatkozik

B (D+Q® a teljes hiitékézeg-mennyiséget q@ 5 kitéri egység
|
. k o ,
! a termékhez mellékelt hitokszeg-feltoltési cimkén. ©@ I:i—s 6 hitekozeg-henger és

elosztovezeték a feltdltéshez

MEGJEGYZES

Eléfordulhat, hogy az egyes fluortartalmu, GUveghazhatast okozé gazokra vonatkozé EU szabalyozas nemzeti valtozata miatt meg
kell adni a megfelel6 hivatalos nemzeti nyelvet az egységen. Ezért az egységhez mellékelve van egy, a fluorozott Giveghazhatasu
gazokra figyelmezteté tébb nyelvi cimke.

A felragasztassal kapcsolatos Utmutatasok a cimke hatuljan talalhatok.
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Készenléti energiatakarékossag

A készenléti energiatakarékos funkcio kikapcsolja a kiiltéri egység aramellatasat, és a beltéri egységet
készenléti energiatakarékos lizemmodba allitja, igy csokken a klimaberendezés aramfogyasztasa.
A készenléti energiatakarékos funkcié az alabbi beltéri egység esetén miikodik.

‘ Minden FTXS20/25/35J tipust kovetdé modell esetében
/N\ VIGYAZAT

* A készenléti energiatakarékos funkcié a megadottakon kiviil mas modelleken nem allithaté be.

B A készenléti energiatakarékos funkcio bekapcsolasa
1) Ellendrizze, hogy a tapellatas fékapcsoloja ki van-e
kapcsolva. Ha nincsen, akkor kapcsolja ki.
2) Tavolitsa el az elzardszelep fedelét.
3) Vélassza le a készenléti energiatakarékossag
szelektiv csatlakozéjat.
4) Kapcsolja be a tapellatas fékapcsolojat.

Készenléti energiatakarékos "Készenléti energiatakarékos
funkcid kikapcsolva. funkcioé bekapcsolva.

A készenléti energiatakarékos funkcié szallitas el6tt ki van
kapcsolva.

/\ VIGYAZAT

* A készenléti energiatakarékossag szelektiv csatlakozojanak levalasztasa vagy csatlakoztatasa elétt gy6z6djon meg réla,
hogy a tapellatas f6kapcsoloja ki van kapcsolva.

» Ha olyan beltéri egység van csatlakoztatva, amely eltér a fent emlitett modelltél, akkor sziikség van a készenléti
energiatakarékossag szelektiv csatlakozojara.

Leszivattyuzasi muvelet

A kornyezetvédelem érdekében biztositsa a kovetkez6 leszivattyuzas lizemmod elvégzését, amikor athelyezi
vagy kidobja az egységet.

1) Tavolitsa el a szelepfedelet a folyadékelzard szeleprél és a gazelzaro szeleprdl. Folyadé- Imbusz-
. . . s s e . kelzard kulcs
2) Inditsa el a kényszeritett hiitési izemmodot. szelep

)
3) 5-10 perc mulva zarja el a folyadékelzaré szelepet egy imbuszkulccsal. Zaras
)

4) 2-3 perc elteltével zarja el a gazelzaro szelepet, és allitsa le a kényszeritett hiités izemmaddot.

Gazelzaro

Szelepfedél
szelep

Szervizcsatlakozé

Kényszeritett hiités lizemmod
B A beltéri egység BE/KI gombjanak hasznalata
Tartsa lenyomva a beltéri egység BE/KI gombjat legalabb 5 masodpercig.
(A mavelet elindul.)
» A kényszeritett hiités izemmadd nagyjabdl 15 perc elteltével magatdl leall.
A mivelet ledllitdsahoz nyomja meg a beltéri egység BE/KI gombjat.
B A beltéri egység taviranyitéjanak hasznalata
» Tovabbi informacidkat a beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikényv
"Prébalizem a taviranyité segitségével" cimi részében olvashat. Kérjlk,
allitsa az tzemmaodot "hiitésre".

/\ VIGYAZAT

» Mikor lenyomja a kapcsolot, ne érintse meg a csatlakozdblokkot. A csatlakozéblokk nagyfesziltség, igy az érintéstél
aramiteést szenvedhet.

* A folyadékelzaro szelep lezarasa utan 3 percen belll zarja el a gazelzaro6 szelepet is, majd allitsa le a kényszeritett hiitési
Uzemmodot.
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Uzemi beallitas (hiités alacsony kiilsé
h6mér3ék|et me"ett) | RXS20/25/35 modellek esetén |

Ez a funkci6 a szamitogépszobakhoz és mas berendezésekhez lett kialakitva. Soha ne hasznalja lakéhelyen vagy irodaban,

ahol emberek tartozkodnak.

1) Ajumper 9 (J9) atvagasa az aramkori kartyan kiterjeszti a berendezés mikodési tartomanyat —15°C-ig. Ha azonban a kiiltéri

hémérséklet —20°C ala esik, a berendezés leall, és csak akkor indul Ujra, ha a h6mérseéklet emelkedni kezd.

/

PEFER

Végja el a J9-et egy
csip6fogoval vagy
hasonlé eszkdzzel.

o

[
il
Og P
O
(]

j—1——mm;

\

N

N

AY

=

NN

N

=

Y

/N\ VIGYAZAT

* Ha a kiiltéri egység olyan helyre van beszerelve, ahol a hécserél6t kdzvetlendil éri a szél, akkor épitsen ki egy szélfogé falat.
* Az Gizemi beallitasok hasznalatakor a beltéri egység idénként zajt adhat ki, aminek az a forrasa, hogy a kdltéri ventilator be-

és kikapcsol.

* Ne helyezzen parasitét vagy mas, a paratartalmat novel6 berendezéseket olyan helyiségekbe, ahol Gzemi beallitast

készil hasznalni.

A parasité miikddése paralecsapddast okozhat a beltéri egység kivezetényildsabal.
* A jumper 9 (J9) atvagasa a beltéri ventilatorcsapot a legmagasabb helyzetbe allitja. Erre hivja fel a felhasznalo figyelmét.

BMagyar
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Vezetékek

/\ FIGYELEM

* Ne hasznaljon toldott vezetékeket, sodort vezetékeket, hosszabbitokabelt vagy csillag rendszerbdl szarmazé
csatlakozasokat, mivel ezek tulmelegedést, aramuitést vagy tlizet okozhatnak.

* Ne hasznaljon helyben vasarolt elektromos alkatrészeket a terméken belul. (Ne vélassza le az elvezetdszivattyu
stb. tapellatasat a csatlakozoblokkrol.) Ez aramiitést vagy tlizet okozhat.

» Mindenképpen szereljen fel foldzarlatjelzét. (Olyat, amely képes magas harmonikus rezgések kezelésére.)
(Az egység invertert hasznal, ezért a féldzarlatjelz6 meghibasodasanak megakadalyozasa érdekében olyan
foldzarlatjelz6t szereljen be, amely képes a magas harmonikus rezgések kezelésére.)

* Hasznaljon minden pdlust megszakit6é kapcsolot, és hagyjon legalabb 3 mm-t az érintkezési pontok kdzott.

* Ne csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez dramutést vagy tlizet okozhat.

» Ne kapcsolja BE a biztonsagi megszakitét, amig az 6sszes munkat be nem fejezte.

1) Szedje le a szigetelést a vezetékrdl (20mm). Erésen régzise a vezetekeket
2) Csatlakoztassa az 6sszekotd vezetékeket a csatlakozocsavarokkal. Kuteri
a bel- és kiiltéri egység kozodtt tgy, hogy Egységek kozotti vezetek coyssg
- €S Kul 1 5 1230|LN Téapkabel 3 eres 2,5 mm?
a szamjeldlések megegyezzenek. Hizza Fiomes -5 mm* vagy nagyobb ‘{f,"? "jf,'% vagy nagyobb
meg biztonsagosan a kivezetés csavarjait. g HO5RN
A csavarok meghuzasahoz laposfejl
csavarhuzé hasznalatat javasoljuk. A csavarok | Belteri |20 ﬁ?";ﬁi?{é U Foldzaratédeimi | Tép ellatas
a csatlakozoblokk mellé vannak csomagolva. egység (350 | 6" [ éramkormegszakio 50 Hz, 220240
Erdsen rogzitse a vezetékeket
a csatlakozdécsavarokkal. — Foldelés
Q@ /
TN ﬂ/ Tapellatas

csatlakozdblokkja

_

Ugy helyezze el

a vezetékeket,
hogy a szervizfedél
és az elzarészelep
fedele illeszkedjen.

.

Biztonsagosan régzitse a vezetékek régzitéelemét,
hogy a kivezetések ne fesziiljenek meg.

Hasznalja a megadott vezetéktipust,
és csatlakoztassa biztonsagosan.

A tapellatas csatlakozéblokkjanak huzalozasa soran vegye figyelembe az alabbi megjegyzéseket.
A tapfesziltség huzalozasi eljarasanak évintézkedései.

/\ VIGYAZAT

* Amikor a vezetékeket a csatlakozéblokkhoz csatlakoztatja az egy maggal rendelkezd vezeték hasznalataval, gy6z6djon
meg rola, hogy kialakitja a hurkot.
A problémas kivitelezés tulmelegedéshez és tlizhdz vezethet.

- - Ha tulsagosan lecsupaszitja,
Csupaszitsa le a vezeték az aramiitést vagy zarlatot
végét ezen a ponton. okozhat.

Nl A A O Jo X Rossz
CTN T T M N O
Q¥ X Rossz
Vezetékek lecsupaszitasa a csatlakozoblokknal
* Ha sodort vezetékeket kell hasznalni, gy6z6djon meg réla, hogy Kerek

kerek csatlakozdsarut hasznal a tapellatas csatlakozdblokkjahoz .
N . 3 csatlakozosaru
torténd csatlakozashoz. Helyezze fel a kerek csatlakozésarukat ’\ .
@ ) Sodort vezeték

a vezetékek fedett részére, és er6sitse azokat oda.

3) Huzza ki a vezetéket, és gy6z6djon meg roéla, hogy valdban nincs csatlakoztatva. Ezutan rogzitse a vezetékeket a helyikon
egy vezetékrogzitével.
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Vezetékek

Huzalozasi rajz

(] . Kapocsléc N E-- : Helyszini huzalozas
. Csatlakozé O 1 Kivezetés
- . Csatlakoztatas
BLK . Fekete ORG : Narancssarga
BLU : Kék RED : Piros
BRN : Barna WHT . Fehér
GRN : Zold YLW . Sarga
Megjegyzések . Az daramellatasi kdvetelményekhez lasd az egység adattablajat.
OUTDOOR Kuiltéri
CONDENSER Kondenzator
DISCHARGE Elvezetés
Huzalozasi rajz alkatrésztablazata
C400,C405 ............ Kondenzator PCB1 oo Nyomtatott aramkortabla
(] = IR Diédahid PS e Tapellatas
E1,E2,HL1,HN1, QL e Tulterhelésvéds
HR1,HR2,MR30_A, ) R1T,R2T,R3T ......... Homérseklet-érzékeld
MR30_B......ccceueee Csatlakozas $20.530,S40,S50,
S| POV Fitéegyseg S71,880,S90.......... Csatlakoz6
FU1,FU2FUS....... Biztositek ST [ Tulfesziiltségvéds
IPM1 s Intelligens arammodul V2,V3,V150............ Varisztor
Lo EI6 XIM o, Kapocsléc
LT e, Spiral X12A e Tapellatas felfiiggesztése
LIR s Fojtotekercs ... Elektronikus szabalyozoészelep
MIC i Kompresszor motor Hécseréld iranyvalté szolenoid szelepe
MIF L Ventiladtormotor Ferritgy(ir(
MR30,MRCW, D e, Védéfoldelés
MRM10......ccceeueeee Magneses relé
N Semleges

BMagyar
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Probauzem és tesztelés

1. Probaiizem és tesztelés

1-1 Mérje meg a tapfesziiltséget, és gy6z6djon meg réla, hogy a megadott tartomanyon belllre esik.

1-2 A prébaizemet hiités vagy flités tzemmaddban is el lehet végezni.

» Hités tzemmodban valassza ki a legalacsonyabb, flités Gzemmaddban pedig a legmagasabb programozhatd

hémérsékletet.

1) A probalizem a szobah&mérséklettdl figgden mindkét izemmaodban le lehet tiltva.
2) A prébalizem befejezése utan éllitsa a h6mérsékletet normalis szintre (hités izemmddban 26°C — 28°C,

fltés lzemmodban 20°C — 24°C).

3) A berendezés védelme érdekében a rendszer a kikapcsolas utan 3 percig letiltja az Ujrainditasi miveletet.

1-3 A tesztizemet az lzemeltetési kézikbnyvnek megfeleléen végezze el annak ellenérzéséhez,

hogy az dsszes funkcio és alkatrész, példaul a terel6lap mozgasa, megfeleléen mikdodik-e.

» A klimaberendezés készenléti izemmaodban csak kevés aramot fogyaszt. Ha a rendszer a felszerelése utan
egy ideig nem lesz hasznalatban, zarja el az aramkér-megszakitot, hogy a berendezés ne fogyassza feleslegesen

az aramot.

» Ha az aramkér-megszakité kiold a klimaberendezés tapellatdsanak elzarasa érdekében, a rendszer vissza
fogja allitani az eredeti lzemmaodot, amint az aramkor-megszakité Gjra megnyilik.

2. Elemek tesztelése

Elemek tesztelése

Tlnet

Ellenérizze
a kovetkezbket

A kultéri és beltéri egység megfelelden, szilard alapra van felszerelve.

Leesés, vibracié, zajok

Nem szivarog a hiit6kdzeggaz.

Nem megfeleld hGté/flit6d
funkcid

A hlt6kézeggaz- és a folyadékcsovek, valamint a belsd leereszt6tomld
el vannak latva megfelel6 hdszigeteléssel.

Vizszivargas

A leereszt6vezeték megfeleléen van beszerelve.

Vizszivargas

A rendszer megfeleléen van foldelve.

Elektromos zarlat

Az egységek kdzotti huzalozashoz a megadott vezetékek lettek
felhasznalva.

Mikoddésképtelen allapot vagy
égési kulsérelmi nyomok

A beltéri és kultéri egység leveg6bemenetében vagy -kimenetében
szabadon aramlik a levegd.

Nem megfeleld hGté/fit6é
funkcio

Az elzarészelepek nyitva vannak.

Nem megfeleld hGté/fitd
funkcid

A beltéri egység megfeleléen fogadja a taviranyité parancsait.

Mikodésképtelen

14
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