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Sikkerhetshensyn

» De beskrevne forholdsreglene er klassifisert som ADVARSEL og FORSIKTIG. Begge typer inneholder viktig
informasjon om sikkerhet. Sgrg for at du overholder samtlige forholdsregler.
» Betydning av ADVARSEL- og FORSIKTIG-merknader

/\ ADVARSEL.....Hvis disse instruksjonene ikke folges neye, kan det fore til personskade eller dadsfall.

A FORSIKTIG.....Hvis disse instruksjonene ikke overholdes ngye, kan det fore til materiell skade eller personskade.
Avhengig av omstendighetene kan skadene vare alvorlige.

+ Sikkerhetsmerkene som vises i denne handboken har fglgende betydninger:

0 Sarg for a felge instruksjonene. 9 Sarg for a opprette en jordforbindelse. ® Prgv aldri.

« Etter at du har fullfart installeringen, gjennomfarer du en prgveoperasjon for & se etter feil og forklare for kunden
hvordan luftkondisjoneringsanlegget brukes, og hvordan det vedlikeholdes ved hjelp av brukerhandboken.
» Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre sprak er oversettelser av originalinstruksjonene.

» Be forhandleren eller kvalifisert personell om a utfgre installeringsarbeidet.
Ikke forsgk & installere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig installasjon kan fgre til vannlekkasje, elektrisk stet eller brann.

+ Installer luftkondisjoneringsanlegget i samsvar med instruksjonene i installeringshandboken.
Feilaktig installasjon kan fare til vannlekkasje, elektrisk stat eller brann.

» Sgarg for & bruke bare tilleggsutstyr og deler som er spesifisert for installeringsarbeidet.
Manglende bruk av spesifiserte deler kan fare til enhetsfeil, vannlekkasjer, elektrisk stat eller brann.

* Installer luftkondenseringsanlegget pa et underlag som er solid nok til a tale vekten av anlegget.
Et underlag av utilstrekkelig styrke kan fore til at utstyret faller og forarsaker personskade.

+ Elektrisk arbeid ma utfgres i samsvar med relevante lokale og nasjonale forskrifter og ifelge instruksjonene
i denne installeringshandboken. Utstyret ma bare kobles til en egen strgmkrets.
Utilstrekkelig stremkretskapasitet og feilaktig utfarelse av arbeider kan fgre til elektrisk stgt eller brann.

* Bruk en kabel med egnet lengde.
Ikke bruk ledninger med gjenging eller en skjgteledning, da dette kan fere til overoppvarming, elektriske stat eller ild.

» Sgrg for at hele ledningsopplegget er sikkert. Bruk spesifiserte ledninger og serg for at ytre krefter ikke kan
pavirke terminaltilkoblinger eller ledninger.
Feilaktige tilkoblinger eller sikring av ledninger kan fgre til unormal varmeutvikling eller brann.

» Nar du legger ledninger for stremforsyningen og kobler til kablingen mellom innendars og utendgrsenhetene,

ma ledningene plasseres slik at kontrollbokslokket kan festes godt.
Feilaktig plassering av kontrollbokslokket kan fare til elektrisk stat, brann eller overoppheting av terminaler.

* Hvis det lekker kjglemiddelgass under installeringen, ma omradet ventileres godt med det samme. 0
Det kan dannes giftige gasser hvis kjglemiddelet kommer i kontakt med apen flamme.

+ Etter fullfert installering ma undersgke om det finnes lekkasjer av kjglemiddelgass. 0
Giftig gass kan produseres hvis kjglemiddelgass lekker inn i rommet og kommer i kontakt med en brannkilde, for eksempel

en varmevifte, ovn eller komfyr.

» Nar du installerer eller flytter luftkondisjoneringsanlegget, ma du sgrge for a blg kjalekretsen for & sikre at den er fri
for luft, og bare bruke det spesifiserte kjglemiddelet (R410A).
Tilstedeveerelsen av luft eller andre fremmedlegemer i kjslekretsen forarsaker unormal trykkegkning. Dette kan fere til skade pa utstyret og til og
med personskade.

» Under installering monteres raropplegget for kjglemedium forsvarlig far kjgring av kompressoren.
Hvis kjglemiddelrgrene ikke er festet og stengeventilen er apen nar kompressoren kjgres, vil luft bli sugd inn og forarsake unormailt trykk
i kjslesyklusen. Dette kan fare til skade pa utstyret og til og med personskade.

+ Stopp kompressoren under nedpumpingen og far du fijerner rgropplegget for kjglemiddel.
Hvis kompressoren fortsatt kjgrer og avstengingsventilen er apen under nedpumpingen, vil luft suges inn i reropplegget fer kjglemedium
fiernes. Dette farer til unormalt trykk i kjglesyklusen, som kan fare til skade pa utstyr og til og med personskade.

+ Serg for & jorde klimaanlegget.
Ikke koble jordledningen til rar, lynavleder eller telefonjordledning. Ufullstendig jording kan fare til elektrisk stat. Q

» Sgrg for & installere en jordfeilbryter.
Hvis det ikke installeres jordfeilbryter, kan det oppsta elektrisk stet eller brann.

/\FORSIKTIG

+ lkke installer luftkondisjoneringsanlegget et sted der det er fare for lekkasje av eksplosjonsfarlig gass. ®
Hvis det oppstar gasslekkasje, kan gassansamlinger neer luftkondisjoneringsanlegget fare til brann.

* Mens du fglger instruksjonene i denne installeringshandboken, installer du dreneringsrar for a sikre riktig
drenering og isolerer rgrene for & unnga kondens.
Feilaktig dreneringsraropplegg kan fare til innenders vannlekkasje og skade pa eiendom.

+ Stram til den koniske mutteren ifglge den spesifiserte metoden, for eksempel med en momentngkkel.
Hvis den koniske mutteren er for stram, kan den sprekke etter lengre tids bruk og forarsake lekkasje av kjglemiddel.

BENorsk



+ Ta ngdvendige forholdsregler for a forhindre at utendarsenheten kan brukes som tilfluktssted for smadyr.
Sma dyr som kommer i kontakt med elektriske deler, kan forarsake feilfunksjon, rayk eller brann. Gi kunden beskjed om & holde omradet rundt
anlegget rent og ryddig.

» Temperaturen i kjglekretsen vil veere hgy, holde ledningen for innvendige forbindelse bort fra kobberrgr som ikke
er varmeisolerte.

» Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og pa garder, eller for
kommersielle formal og husholdningsbruk av ikke-profesjonelle.

* Lydtrykknivéa er lavere enn 70 dB(A).

Tilbehor

Tilbehgr som fglger med utendgrsenheten:

(A) Installeringshandbok 1

(C) Etikett for kjglevassketype (B) Dreneringsplugg (varmepumpemodeller)

Contains fluorinated greenhouse gases covered
M by the Kyoto Protocol 1
RAOA] O o

@=[ |k Det er pa undersiden av emballasjebunnen.

val_Ts

(D) Flerspraklig etikett for fluoriserte drivhusgasser

Forholdsregler for valg av plassering

1) Velg et underlag som er solid nok til & téle anleggets vekt og vibrasjoner, og som ikke forsterker driftsstgyen.

2) Velg en plassering der varmluft fra anlegget eller driftsstay ikke vil sjenere brukerens naboer.

3) Unnga plassering naer soverom og lignende for & unnga forstyrrelser pga. driftsstay.

4) Det ma veere tilstrekkelig plass til & baere anlegget inn og ut av stedet.

5) Det ma veere tilstrekkelig plass til luftpassasje og ingen hindringer rundt luftinntak og luftutslipp.

6) Stedet ma ikke veere utsatt for mulig lekkasje av brennbar gass fra et sted i naerheten.

7) Installer enheter, stremledninger og ledning for innvendige forbindelser minst 3 m unna TV- og radioapparater. Dette gjgres for
a forhindre interferens i bilder og lyd. (Stey kan hgres selv om de er mer enn 3 m unna avhengig av radiobglgeforhold.)

8) | kystomrader eller andre steder med saltholdig atmosfeere eller sulfatgass kan korrosjon forkorte levetiden til
luftkondisjoneringsanlegget.

9) Fordi avlgpet strammer ut av utendgrsenheten, ma du ikke plassere noe under enheten som trenger beskyttelse mot fuktighet.

MERK
Kan ikke installeres hengende fra tak, og ikke stablet.

/\ FORSIKTIG

Nar luftkondisjoneringsanlegget skal brukes ved lave temperaturer,

ma du sarge for a felge instruksjonene nedenfor.

» For a unnga at utendgrsenheten utsettes for vind, ma den installeres
med innsugingssiden vendt mot veggen.

» Utendgrsenheten ma aldri installeres pa et sted der innsugingssiden

e Bygg et stort sideoverheng
e Bygg en pidestall

kan vaere direkte utsatt for vind. . Monter anlegget hoyt nok over
« For a forhindre at enheten utsettes for vind, anbefales det & montere S gsks‘;e; til at det ikke kan bli dekket
en ledeplate pa utendgrsenhetens luftutslippsside. ’ ~ 00 i

» | omrader med stort sngfall mad man velge et installasjonssted hvor
sng ikke vil pavirke enheten.

2 BNorsk



Monteringstegninger for

utendorsenhet

Maks. tillatt rarlengde 20 m
= | Min. tillatt rerlengde 1,5m
Maks. tillatt rerhgyde 15 m
*| Ekstra kjglemiddel
kreves for kjglemiddelrer 20 g/m
med lengde pa mer enn 10 m.
Gassror 0.D. 9,5 mm
Veeskeror 0.D. 6,4 mm

* Serg for a bruke riktig mengde ekstra kjglemiddel.

Unnlatelse av & gjere dette kan fare til redusert ytelse.

** Foreslatt rgrlengde er 1,5 m, for a8 unnga
stay fra innendgrsenheten og vibrasjon.
(Mekanisk stay og vibrasjon kan oppsta avhengig av hvordan
enheten er installert og miljget der den brukes.)
Ved tilkobling av FVXS-innendersenheten, skal ikke korteste
rgrlengde veere mindre enn omtrent 2,5 m.

Tillat 300 m med
arbeidsplass under
takoverflaten.

Pa steder med darlig drenering,
bruker du blokkeringsunderlag
for utendersenheten.

Juster fothgyden til enheten

er i vater. Ellers kan det oppsta
lekkasje eller samling av vann.

Pakk isolasjonsrgret med
malsnor fra bunn til topp.

| /A\ FORSIKTIG |

-

**Sett rarlengden

fra 1,5 mtil 20 m. I

Tillat rom for regr og
elektrisk vedlikehold.

Der det er fare for at enheten faller,
ma du bruke bolter eller ledninger.

enhet: mm

BENorsk

—— Deksel for stengeventil —
B Hvordan fjerne stenge-
ventildekselet
« Fjern skruen pa
stengeventildekselet.

» Skyv lokket nedover
for a fierne det.

B Hvordan feste stenge-
ventildekselet
« Sett den overste delen av

stengeventildekslet inn i
utendersenheten for @ montere.

« Stram til skruene.




Retningslinjer for installering

» Nar det finnes en vegg eller en annen hindring i utendgrsenhetens luftinntaks- eller utslippsluftstrem, felger du retningslinjene

for installering nedenfor.

+ For en hvilken som helst av installeringsm@nstrene nedenfor méa veggheyden pa utslippssiden vaere 1200 mm eller mindre.

Vegg som er vendt mot én side

| Vegg som er vendt mot to sider |

Mer enn 50 Mer enn 100

Retning
av luft

1200 eller
mindre

Mer enn 50

Sidevisning

1

enn 100

[y
Mer enn 150 ﬁ

—

.
Mer enn 50

Sett ovenfra

| Vegg som er vendt mot tre sider

Mer enn 50
2

Sett ovenfra

I Mer enn 150

Mer enn 300

/
enhet: mm

Forholdsregler ved installasjon

+ Kontroller styrken og planheten til installeringsunderlaget slik at anlegget ikke forarsaker vibrasjoner og stay etter installasjonen.
| samsvar med fundamenttegningen fester du enheten sikkert ved hjelp av ankerboltene. (Klargjer 4 sett med M8 eller M10

ankerbolter, muttere og underlagsskiver, som kjgpes lokalt.)
» Det er best a skru inn ankerboltene til endene er 20 mm fra fundamentets overflate.

Ruii
7%

o
N

Montering av utendgrsenhet

1. Montering av utendorsenhet

1) Nar du monterer utendersenheten, se "Forholdsregler for valg av plassering" og "Monteringstegninger for utendarsenhet".

2) Hvis dreneringsarbeid er ngdvendig, felger du prosedyrene nedenfor.

2,

Dreneringsarbeid

1) Bruk dreneringsplugg for drenering.

2) Hyvis dreneringsapningen er dekket av en monteringsbase eller gulvoverflaten,

plasserer du ytterligere fotunderlag med hgyde pa minst 30 mm under
utendgrsenhetens fatter.

3) | kalde omrader, ma du ikke bruke en dreneringsslange med utendersenheten.

(Ellers kan dreneringsvann fryse og svekke varmeytelsen.)

| [ Tappeport
e

Bunnramme %
Dreneringsplugg

Slange (kommersielt tilgjengelig,
indre dia. 16 mm)

BNorsk



Montering av utendgrsenhet
3. Lage bul pa rerenden IE]

(Kutt ngyaktig

1) Kutt av rerenden med en rgrkutter. v /
i i rette vinkler.)

2) Fjern skarpe kanter med kutteflaten vendt

nedover slik at det ikke kommer spon inn i rgret. s fKoning
. . tt ktig i stilli ist ned :
3) Sett den koniske mutteren pa roret. o Toyerlg STIaen Som of VI necenor ___
. v A Konisk verktay for R410A Vanlig konisk verktay
4) Lag bul pa raret. — - -
) o \ 7 Clutch-type Clutch-type (Rigid-type) | Vingemuttertype (Imperia-type)
5) Kontroller at koningen er riktig utfart. Formerkiay | [ A 0-0.5 mm 1.01.5 mm 1520 mm
Kontroller

Rerenden ma vaere
jevnt rundskaret
i en perfekt sirkel.

Den koniske mutterens
indre overflate
ma veere feilfri.

Sorg for at den
konsike-mutteren
er montert.

/\ ADVARSEL

Ikke bruk mineralolje pa den konede delen.
* Unnga at mineralolje kommer inn i systemet da dette vil redusere levetiden til enhetene.
+ Bruk aldri reropplegg som har veert brukt i tidligere installasjoner. Bruk bare deler som ble levert med enheten.
» For a sikre lang levetid ma du aldri montere et terkeapparat pa dette R410A-anlegget.
+ Tgrkematerialet kan lgses opp og skade systemet.
+ Ufullstendig koning kan forarsake lekkasje av kjglemiddelgass.

4, Roroppleggarbeid for kjslemiddel

/\ FORSIKTIG

» Bruk den koniske mutteren til hovedenheten. (For & hindre sprekkdannelser i den koniske mutteren ved forringelse.)
+ For a hindre gasslekkasje, ma kun pafere kjgleolje kun til den indre overflaten av koningen. (Bruk kjgleolje for R410A.)
» Bruk momentngkler nar du strammer til koniske muttere for a hindre skade pa koniske muttere og gasslekkasje.

» Juster sentrene for begge koningene og stram de koniske mutrene med 3 eller 4 omdreininger for hand. Stram dem deretter
helt med momentngklene.

[Stram] [Pafer olje]

Pafar kjgleolje til den
indre overflaten til
mutteren.

Momentnakkel

Ikke pafer kjoleolje
til den ytre overflaten.

Konisk mutter

Konisk mutter

Ikke pafer kjeleolje til den koniske
mutteren for & unnga a stramme
med overdreven dreiemoment.

Dreiemoment for konisk mutter Ventildeksel dreiemoment
Gasside Veeskeside Gasside Veeskeside
3/8 tommer 1/4 tommer 3/8 tommer 1/4 tommer
32,7-399N+m 14,2-17,2 N +m 21,6-27,4N+m 21,6-274N+m
(333-407 kgf » cm) (144-175 kgf » cm) (220-280 kgf » cm) (220-280 kgf « cm)
Serviceportdeksel dreiemoment
10,8-14,7 N » m (110-150 kgf « cm)

BENorsk 5




Montering av utendgrsenhet

4-1 Forholdsregler for rerhandtering

it
1) Beskytte den apne ende av rgret mot stav og fuktighet. H | ¢ 22;%L°;a et lokk.
2) All rgrbaying ber utferes sa varsomt som mulig. Bruk en rgrbayer Régn "

til bayingen.

4-2 Valg av kobber og varmeisolasjonsmaterialer

Nér du bruker kommersielle kobberrgr og -beslag, mé du huske pa

felgende:

1) Isolasjonsmateriale: Polyetylenskum
Varmeoverfgringsgrad: 0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/mh°C)
Kjglemediegassrarets overflatetemperatur nar 110°C maks.
Velg varmeisolasjonsmaterialer som taler denne temperaturen.

2) Sgrg for a isolere bade gass- og vaeskergropplegget og tilby
isolasjonsdimensjoner som angitt nedenfor.

Gasside Veaeskeside Gassr@r . V.aes.kergr.
termisk solasjon termisk isolasjon
0.D. 9,5 mm 0.D. 6,4 mm [.D. 12-15 mm I.D. 8-10 mm
Minste bgyeradius Tykkelse 10 mm Min.

30 mm eller mer
Tykkelse 0,8 mm (C1220T-0O)

3) Bruk separat varmeisolasjon for gass- og vaeskergr for kjglemedium.

Vegg

vis ingen lokk er
tilgjengelig, dekker

du den koniske munnen
med teip for a holde
skitt eller vann ut.

Ledning for innvendig forbindelser

Gassror
Vaeskerar

Gassrariso-
lasjon

Vaeskergriso-
lasjon

Utvendig tape  Dreneringsslange

BNorsk



Montering av utendgrsenhet

5. Fjerne luften med en vakuumpumpe og kontrollere gasslekkasjer

/N\ ADVARSEL

» lkke bland noen andre stoffer enn det angitte kjglemediet (R410A) inn i kjglesyklusen.

» Nar det oppstar kjglemediumlekkasjer, ventilerer du rommet sa snart og s& mye som mulig.

* R410A, samt andre kjglemedier, ma alltid gjenvinnes og aldri slippes direkte ut i miljget.

» Bruk en vakuumpumpe utelukkende for R410A. Bruk av samme vakuumpumpe til forskjellige kjglemedier kan skade
vakuumpumpen eller anlegget.

» Nar rgroppleggarbeidet er fullfart, er det ngdvendig a lufte ut systemet og se Samlet Trykk-
etter gasslekkasje. trykkmaler  maler

* Hvis du bruker ekstra kjglemedier, fierner du luften fra kjglemedierarene og mg:m:‘er
innendgrsenheten ved hjelp av en vakuumpumpe. Tilsett deretter ekstra Veeske
kiglemedium. = stenge-
+ Bruk en sekskantngkkel (4 mm) til & betjene avstengingsventilstangen. o Hoy o oriiekster
« Alle forbindelser i kjglemediergret ma strammes til med en momentngkkel vonti - e o 0
og det spesifiserte tiltrekkingsmomentet. Lade-
slanger

Vakuumpumpe Serviceport
Stoppventil for gass

1) Koble projeksjonsdelen av ladeslangen (som kommer fra malemanifolden) til gasstoppventilens serviceport.

2) Apne malemanifoldens lavtrykksventil (Lo) og lukk haytrykksventilen fullstendig (Hi).
(Haytrykksventilen krever ingen betjening.)

3) Utfgr vakuumpumping og s@rg for at den samlede trykkmalingen leses av som —0,1MPa (-76cmHg).*1

4) Lukk malermanifoldens lavtrykksventil (Lo) og stopp vakuumpumpen.
(Hold denne tilstanden i noen minutter for a vaere sikker pa at pekeren til den samlede trykkmalingen ikke svinger tilbake.)*2

5) Fjern hettene fra veeskestopp- og gasstoppventilen.

6) Vri veeskeavstengingsventilens stang 90 grader mot klokken med en sekskantventil for & apne ventilen.
Lukk den etter 5 sekunder og se etter gasslekkasje.
Bruk sapevann, se etter gasslekkasje fra innendersanleggets koning og utendgrsenhetens koning og ventilstenger.
Etter at sjekken er fullfgrt, terker du av alt sapevannet.

7) Koble ladeslangen fra gassavstengingsventilens utlgpsport, og dpne vaeske- og gassavstengingsventilene helt.
(Ikke forsgk & vri ventilstangen forbi stoppunktet.)

8) Trekk til ventillokkene og utlepsporthettene for veeske- og gassavstengingsventilene med en momentngkkel og spesifisert
tiltrekkingsmoment.

*1. Rerlengde vs. kjgretid for vakuumpumpe.

Rerlengde Opptil 15 m Merenn 15 m
Kjaretid Ikke mindre enn 10 min. | Ikke mindre enn 15 min.

*2. Hvis pekeren til den samlede trykkmalingen svinger tilbake, kan de veere vann i kjglemiddelet eller sa kan det veere en lgs
rerforbindelse. Kontroller alle rarforbindelser og stram mutre etter behov. Gjenta deretter trinn 2) til 4).

BENorsk



Montering av utendgrsenhet

6. Etterfylling av kjslemiddel

Sjekk typen kjglemiddel som skal brukes pa maskintypeskiltet.
Forholdsregler ved pafylling av R410A
Fyll fra gassroret i flytende form.

Ettersom kjglemediet er en blanding, kan det hende at sammensetningen av kjglemediet endrer seg dersom det tilfares

i gassform, slik at en ikke oppnar normal drift.

1) For pafylling ma du kontrollere om sylinderen er utstyrt med en hevert. (Den bgr std noe sant som "liquid filling siphon

attached" pa den.)
Fylle en sylinder med en tilknyttet hevert

Sylinderen ma sta rett opp ved
pafylling.

Det er et hevertrgr pa innsiden, slik at
sylinderen ikke behgver & vaere
opp-ned ved pafylling av vaeske.

Fylle andre sylindre

Vri sylinderen opp-ned ved

pafylling.

» Bruke R410A-verktayene for a sikre trykk og & hindre at fremmedlegemer kommer inn.

P oo e e e e e = = = = = — —— —— —— = ———————————— = ————— = ——— = ————————

'Viktig informasjon om kjglemiddelet som brukes

1 Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er
:inkludert i Kyoto-avtalen. lkke lufte gasser ut i atmosfaeren.

1Kjglemiddeltype: R410A
|GWP (M verdi: 1975

| Fyll ut med uutslettelig blekk,

() GWP = global warming potential
(globalt oppvarmingspotensial)

Den utfylte etiketten ma limes fast
i nzerheten av produktets ladeport

1 fabrikkpafylt mengde kjglemiddel
i produktet:
se navneplate for enhet

(f.eks. pa innsiden av stengeventildekselet)

|!_!| Contains fluorinated greenhouse gases covered
IJ by the Kyoto Protocol

R410A

@®= kg|

2 ekstra kjglemiddelmengde
| 4 etterfylt i feltet

3 total mengde kjalemiddel

4 Inneholder fluoriserte drivhus-

1 B @ fabrikkpafylt kjslemiddel i produktet, ®= kg som er inkludert i Kyoto-
' m @ den ekstra mengden kjglemiddel som etterfylles i feltet og ® @ 2 avtalen

B (D +@ den totale mengden kjglemiddel |=‘ 5 utendersenhet
1

= k - ) .

I p3 etiketten for kjglemiddelmengde som falger med produktet. L i ":,J | ©+@ I I 9. ;5 6 kjglemiddelsylinder og manifold
: | [ for lading av
| 6 5

Nasjonal implementering av EU-regulering vedrgrende enkelte fluoriserte drivhusgasser kan kreve at det lokale spraket benyttes
pa enheten. Derfor har enheten vedlagt en ekstra etikett pa flere sprak om fluoriserte drivhusgasser.
Instrukser for festing vises pa baksiden av etiketten.

Stremsparing i standby

Funksjonen stremsparing i standby slar av stremforsyningen til utendersenheten og setter innendgrsenheten
i modusen stremsparing i standby og reduserer dermed stremforbruket til luftkondisjoneringsanlegget.
Funksjonen stremsparing i standby fungerer pa felgende innendgrsenhet.

‘ For alle modeller etter typen FTXS20/25/35J ‘
/\ FORSIKTIG

* Funksjonen stremsparing i standby kan bare brukes for den spesifiserte modellen.

B Prosedyren for a sla av funksjonen stremsparing i standby —
1) Kontroller at hovedstremforsyningen er slatt av. S
Sla den av hvis den ikker er slatt av.
2) Fjern stoppventildekselet.
3) Koble selektiv kontakt for stremsparing i standby. I
4) Sla pa hovedstramtilfgrselen.

Stremsparing i standby- Stremsparing i standby-
funksjon av. funksjon pa.

Funksjonen stremsparing i standby er slatt av fer frakt.

/\ FORSIKTIG

* For du kobler til eller fra den selektive kontakt en for stramsparing i standby, serg for at hovedstremforsyningen er slatt av.
+ Den selektive kontakten for stremsparing i standby er ngdvendig hvis et annet innendgrsenhet enn det som gjelder ovenfor er
koblet til.
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Nedpumpingsoperasjon

Av hensyn til miljget ma du pumpe ned for du flytter eller kasserer enheten.

1) Fjern ventilhetten fra vaeskestopp- og gasstoppventilen. Sekskant-
. ngKKel
2) Utfar tvungen nedkjglingsoperasjon. loppventi
3) Etter 5 til 10 minutter, lukker du gasstoppventilen med en sekskantngkkel. Lukk
4) Etter 2 til 3 minutter lukker du gasstoppventilen og stopper tvungen nedkjgling. %
Stoppventil .
for gass Ventilhette
Serviceport

Tvungen nedkjglingsoperasjon
B Bruke innendgrsenhetens PA/AV-bryter
Trykk innendgarsenhetens PA/AV-bryter i minst 5 sekunder. (Operasjonen vil starte.)
» Tvungen nedkjglingsoperasjon vil stoppe automatisk etter omtrent
15 minutter.
For & stoppe driften, trykker du innendgrsenhetens PA/AV-bryter.
B Bruke innendgrsenhetens fjernkontroll
* Les om prosedyren i "Prgvedrift fra fiernkontrollen" i installeringshandboken
som felger med innendgrsenheten. Angi driftsmodus som "kjaling".

/\ FORSIKTIG

« Ikke ta pa terminalblokken, nar du trykker pa bryteren. Den har en hgy spenning og kan forarsake elektrisk stat.
« Etter at du lukker vaesken veeskestoppventilen, ma du lukke gasstoppventilen innen 3 minutter, og deretter stoppe tvungen
nedkjglingsoperasjon.

Fasilitetsinnstilling (nedkjgling ved lav
utendgrstemperatur) [rorreszizsssmoee |

Denne funksjonen er utviklet for anlegg som for eksempel utstyr eller datarom. Den ma aldri brukes i en bolig eller et
kontor hvor folk opptar plass.
1) Kutting av jumper 9 (J9) pa kretskortet vil utvide driftsomradet ned til —15°C. Det vil imidlertid stoppe hvis utetemperaturen
synker under —20°C og starte opp igjen nar temperaturen stiger igjen.

s

J1

PEHEH

Skjeer J9 med
knipetenger eller
lignende verktay.

o

/\ FORSIKTIG

* Hvis utendgrenheten er installert hvor varmeveksleren til apparatet er utsatt for direkte vind, méa du gi en vindskjerm.

* Innendgrsenheten kan produsere periodisk stay pa grunn av at utendgrsviften slar seg av og pa nar du bruker
fasilitetsinnstillinger.

« Ikke plasser luftfuktere eller andre elementer som kan gke luftfuktigheten i rom der fasilitetsinnstillingene blir brukt.
En luftfukter kan fare til kondensdannelse fra innendgrsenhetens utlapsventil.

« Kutting av jumper 9 (J9) setter innendgrsvifteventil. Varsle brukeren om dette.

BENorsk



Kobling

/\ ADVARSEL

* Ikke bruk ledninger med gjenging, ledninger med flere trader, skjateledninger eller stjernekoblinger da dette kan fgre til
overoppvarming, elektriske stgt eller brann.

« Ikke bruk lokalt innkjepte elektriske deler inne i produktet. (Ikke lage forgreninger pa stremmen til dreneringspumpen, osv.,
fra terminalblokken.) A gjgre det kan medfare elektrisk stat eller brann.

* Serg for & installere en jordfeilbryter. (En som kan handtere hgy harmoni.)
(Denne enheten bruker en vekselretter. Dette betyr at man skal benytte en jordfeilbryter som kan handtere hay harmoni
for & hindre at selve jordfeilbryteren ikke fungerer som den skal.)

* Bruk en allpolig frakoblingsbryter med minst 3 mm mellom kontaktpunkthullene.

« Ikke koble stremledningen til innendarsenheten. A gjgre det kan medfare elektrisk steat eller brann.

+ Ikke sl& PA sikkerhetsbryteren fer alt arbeidet er ferdig fullfart.

1) Stripp isolasjonen fra ledningen (20 mm). Fest ledningene skikkelig

. . . . d t inalsk )
2) Koble ledningstilkoblinger mellom innendgrs- med ermingiStiuen® Utendors-
. . ennhe
og utendgrsenheten slik at terminalnumrene Ledning for innvendig forbindelse ) )
9 . . 4-kjerner 1,5 mm? eller mer éé%% b’é% Stn_bmforsynlngslfdmng

stemmer overens. Stram til terminalskruene HO5RN \IT, 17 a—ggeér&er 2,5 mm? eller mer

forsvarlig. Vi anbefaler & stramme skruene. 2

med en vanlig skrutrekker. Skruene falger :

med terminalblokken. Innendors- ertets- 1 Jordfeil | Stremforsyning

16A [ kretsbryter 1= 50 Hz 220-240 V

Fest ledningene skikkelig
med terminalskruene.

— Jord

Stremforsyning
terminalblokk

Form til ledningen slik
at servicelokket og

— stengeventildekselet
godt festet.

.

Fest tradholderen skikkelig slik
at tradavslutningen ikke mottar ytre stress.

Bruk den spesifiserte tradtypen
og koble den til skikkelig.

Folg med pa merknadene nedenfor nar du kobler til stramforsyningens terminalblokk.
Forholdsregler som ma tas for stremforsyningskabling.

/\ FORSIKTIG

 Nar du kobler ledningstilkoblinger til terminalblokken ved hjelp av en enkeltkjerneledning, ma du sgrge for a bukte den.
Problemer med arbeidet kan forarsake varme og brann.

Overdreven stripelengde
kan forarsake elektrisk
stot eller lekkasje.

Strip ledningsenden
til dette punktet.

X Feil

Stripe ledning ved terminalblokk

» Dersom ledninger med flere trader ma benyttes, sgrger du

for & bruke en runde terminal av krimpetype for tilkobling til Et:g?nlérllmpestll

stregmforsyningens terminalblokk. Passer den runde terminalen av \’\ﬂ ) ,
krimpetype pa ledningene opp til den tildekkede delen, og fest den @  Lingstrad
pa plass.

3) Trekk i ledningen for & teste at den ikke lgsner. Fest deretter ledningen pa plass med en ledningsstopp.

10 BNorsk



Kobling

Koblingsskjema
| : Terminalstripe
: Kontakt
-0 . Tilkobling
BLK : Svart
BLU . Bla
BRN : Brun
GRN : Grenn
Merknader 1 Se typeskiltet for anlegget for stremkrav.
OUTDOOR
CONDENSER
DISCHARGE

Koblingsskjema tabell for deler

C400,C405 ............ Kondensator
(5] Diodebro
E1,E2,HL1,HN1,
HR1,HR2,MR30_A,

MR30_B......ccceueee Tilkobling

ETH. e Varmer
FU1,FU2,FUS........ Sikring

IPM1 e Intelligent strammodul
Lo Stremfarende
LT Spole

LIR e Reaktor

MIC ..o Kompressormotor
MAF e Viftemotor
MR30,MRCW,

MRM10........cooeueee Magnetisk relé
N Ngytral

BENorsk

= N - : Lokalt ledningsopplegg
O : Terminal
ORG : Oransje
RED : Red
WHT : Huvit
YLW : Gul
Utendgrs
Kondensator
Utlep
PCB1 ..o Kretskort
PS . Stregmtilfarsel
(@ | Overbelastningsbeskytter

R1T,R2T,R3T ......... Termistor
S$20,S30,S40,S50,

S$71,880,S90.......... Kontakt

SAT i Overspenningsavleder
V2,V3,V150............ Varistor

XIM s Terminalstripe

X12A i Stremutkobling

... Elektronisk ekspansjonsventilcoil
Reverserende solenoidventilcoil
Ferrittkjerne

(€ I Vernejording

11



Provedrift og testing

1. Provedrift og testing

1-1 Mal stremforsyningen og s@rg for at den faller innenfor det spesifiserte omradet.

1-2 Prgvedriften ber utfgres i enten kjgle- eller varmemodus.

* | kjglemodus, velger du den laveste programmerbare temperaturen, i oppvarmingsmodus, velger du den hgyeste

programmerbare temperaturen.

1) Prevedriften kan deaktiveres i begge modusene, avhengig av romtemperatur.
2) Etter at prgvedriften er ferdig, setter du temperaturen til et normalt niva (26°C til 28°C i kjglemodus, 20°C til 24°C

i varmemodus).

3) For beskyttelse, deaktiverer systemet omstart i 3 minutter etter at den er slatt av.

1-3 Utfar pravedriften i samsvar med installeringshandboken for & sikre at alle funksjoner og deler, som f.eks.

lamellbevegelse, fungerer som de skal.

« Luftkondisjoneringsanlegget krever en liten mengde strgm i standbymodus. Hvis systemet ikke skal brukes over

lengre tid etter installasjon, slar du av strambryteren for & unnga ungdvendig stremforbruk.

* Huvis strembryteren utlgses for & sla av stremmen til luftkondisjoneringsanlegget, vil systemet gjenopprette opprinnelig

driftsmodus nér strgmbryteren er apnet igjen.

2. Testelementer

Testelementer

Symptom

Kontrollpunkt

Utendgrs og utendgrsenheten er riktig montert pa solid underlag.

Fall, vibrasjoner, stay

Ingen lekkasjer av kjglemediumgass.

Ufullstendig kjaling/
oppvarming

Kjglegass og flytende rgr og innenders forlengelse av
dreneringsslangen er varmeisolert.

Vannlekkasje

Dreneringslinjen er riktig montert.

Vannlekkasje

System er forsvarlig jordet.

Elektrisk lekkasje

De spesifiserte ledningene brukes til innvendige ledningstilkoblinger.

Ute av drift eller
utbrenningsskade

Innenders eller utendarsenhetens luftinntak eller luftutslipp har klar
bane med luft.

Ufullstendig kjgling/
oppvarming

Avstengingsventiler er apne.

Ufullstendig kjgling/
oppvarming

Innenda@rsenheten far kommandoer fra fiernkontrollen pa riktig mate.

Ute av drift

12
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