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2 Precauciones generales de seguridad

Simbolo

Explicacion

3]

Antes de la instalacion, lea el manual de
instalacion y funcionamiento y la hoja de
instrucciones para el cableado.

Antes de llevar a cabo las tareas de
mantenimiento, lea el manual de mantenimiento.

[l

-| Para obtener mas informacion, consulte la guia de

referencia del instalador y del usuario final.

A

ADVERTENCIA

No coloque ningun objeto demasiado cerca de la unidad
exterior ni permita que se acumulen hojas o suciedad en
ella. Las hojas constituyen el habitat de pequefios
animales que podrian entrar en la unidad. Una vez en la
unidad, estos animales pueden provocar averias, humo o
fuego si entran en contacto con los componentes
eléctricos.

2

Precauciones generales de
seguridad

= Las precauciones que se describen en este documento abarcan
temas muy importantes, sigalas al pie de la letra.

= La instalacion del sistema y todas las actividades que se

describen en el

manual de instalacién debe realizarlas un

instalador autorizado.

= Asegurese de que el lugar de instalacion soporta y el peso y
vibraciones de la unidad.

INFORMACION

El nivel de presion sonora es inferior a 70 dBA.

A

ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de
refrigerante. Si hay fugas de gas refrigerante, ventile la
zona de inmediato. Posibles riesgos:

= Las concentraciones de refrigerante excesivas en una
habitacion cerrada pueden derivar en una deficiencia
de oxigeno.

= Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego
pueden generarse vapores toxicos.

> &

ADVERTENCIA

= No modifique, desmonte, retire, reinstale ni repare la
unidad usted mismo, ya que un desmontaje o
instalacién  incorrecta pueden  ocasionar una
electrocucion o un incendio. Consulte a su distribuidor.

= En caso de producirse una fuga accidental de
refrigerante, asegurese de que no haya ninguna fuente
de llamas abierta. El refrigerante es completamente
seguro, incombustible y no resulta toxico, pero
producira gases toxicos si se vierte accidentalmente en
una habitacion en la que hay aire combustible
procedente de calefactores, cocinas de gas, etc. Antes
de volver a poner en funcionamiento el sistema solicite
a una persona cualificada que le confirme que la fuga
se ha reparado.

ADVERTENCIA

Solicite a su distribuidor que haga el trabajo de instalacion
y reinstalacion del acondicionador de aire. Una instalacion
incompleta puede provocar una fuga de agua, descarga
eléctrica o incendio.

AVISO

La instalacién o colocacion inadecuada del equipo o
accesorios podria causar electrocucion, cortocircuito,
fugas, incendio u otros dafios al equipo. Utilice solamente
accesorios, equipamiento opcional y piezas de repuesto
fabricadas u homologadas por Daikin.

ADVERTENCIA

Solicite a su concesionario que haga el trabajo de
mudanza e instalacion del acondicionador de aire. Una
instalacion incompleta puede provocar una fuga de agua,
descarga eléctrica o incendio.

AVISO

Durante la operacion de bombeo de vacio, detenga el
compresor antes de desinstalar la tuberia de refrigerante.
Si el compresor sigue funcionando y la vélvula de cierre
estd abierta durante el bombeo de vacio, el aire se
aspirara en el sistema. La presion anormal en el ciclo de
refrigerante provocara que el compresor se rompa o que
se produzcan lesiones.

ADVERTENCIA

Nunca sustituya un fusible por otro de amperaje incorrecto
u otros cables cuando se funda. El uso de alambre o hilo
de cobre puede hacer que se averie la unidad o se
produzca un incendio.

ADVERTENCIA

No instale el acondicionador de aire en un lugar donde
pueda haber fugas de gas inflamable. Si sale una fuga de
gas y éste permanece cerca del acondicionador de aire,
puede provocar un incendio.

PRECAUCION

Después del uso continuado, compruebe el soporte de la
unidad y sus montantes en busca de dafios. Si estan
dafiados, la unidad puede caer y provocar lesiones.

ADVERTENCIA

Asegurese de que los materiales de instalacion, prueba y
aplicacion cumplan con la normativa vigente (encima de la
instrucciones descritas en la documentacion de Daikin).

PRECAUCION

Para evitar lesiones, NO toque la entrada de aire ni las
aletas de aluminio de la unidad.

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

= NO toque las tuberias del refrigerante, las del agua ni
las piezas internas durante e inmediatamente después
del funcionamiento. Podrian estar demasiado calientes
o demasiado frias. Deje tiempo para que vuelvan a su

temperatura normal. Si tiene que tocarlas, lleve
guantes protectores.
= En caso de fuga accidental, NUNCA toque

directamente el refrigerante.

A

ADVERTENCIA

Todo el cableado de campo y los componentes deben
instalarlos un electricista autorizado y deben cumplirse las
normativas vigentes aplicables.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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3 Acerca de la caja

A ADVERTENCIA

Para evitar que se produzca una electrocucion o un
incendio, asegurese de que hay instalado un detector de
pérdida a tierra.

A ADVERTENCIA
= Utilice SOLO cables de cobre.

= Asegurese de que el cableado de obra cumple con la
normativa vigente.

= El cableado de obra debera realizarse de acuerdo con
el diagrama de cableado que se suministra con el
producto.

= NUNCA apriete ni presione los mazos de cables y
cerciorese de que no entren en contacto con las
tuberias ni con bordes cortantes. Asegurese de que no
se aplica presion externa a las conexiones de los
terminales.

= Asegurese de instalar cableado de conexion a tierra.
NO conecte la unidad a una tuberia de uso general, a
un captador de sobretensiones o a lineas de tierra de
teléfonos. Si la conexién a tierra no se ha realizado
correctamente, pueden producirse  descargas
eléctricas.

= Para la alimentacién eléctrica, asegurese de emplear
un circuito exclusivo. NUNCA utilice una fuente de
energia eléctrica compartida con otro aparato.

= Asegurese de que instala los fusibles o interruptores
automaticos necesarios.

= Asegurese de instalar un disyuntor diferencial de fugas
a tierra correctamente. De no hacerlo, se podrian
producir descargas eléctricas o fuego.

= Cuando instale el disyuntor diferencial de fugas a
tierra, asegurese de que sea compatible con el inverter
(resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para
evitar la innecesaria apertura del disyuntor.

A ADVERTENCIA

Si el cable de suministro eléctrico resulta dafiado, debera
ser sustituido por el fabricante, su agente o técnico
cualificado similar para evitar peligros.

3 Acerca de la caja

3.1 Unidad exterior

311 Extraccion de los accesorios de la unidad
exterior

a b c d
]; 1% 1% 1x
=

a Manual de instalacion de la unidad exterior

b Etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero

¢ Etiqueta multilinglie sobre gases de efecto invernadero
fluorados

d Tapodn de drenaje (situado en la parte inferior de la caja de
embalaje)

4 Preparacion

4.1 Preparacién del emplazamiento de
instalacion

= Seleccione un emplazamiento para la instalaciéon en el que haya
espacio suficiente para transportar la unidad en y fuera del lugar.

= Seleccione una ubicacién donde el aire caliente/frio que
descargue la unidad o el ruido de funcionamiento, NO moleste a
nadie.

= Zonas sensibles a ruidos (por ejemplo, cerca de un dormitorio o
similar) para que el ruido durante el funcionamiento no provoque
problemas.

= Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las
tareas de mantenimiento y la circulacion del aire.

= Evite zonas en las que puedan producirse fugas de gas
inflamable o del producto.

Instale los cables de alimentacion a 1 metro de distancia como
minimo de televisores o radios para evitar interferencias. En funcién
de las ondas de radio, una distancia de 3 metros podria no ser
suficiente.

A ADVERTENCIA

NO coloque debajo de la unidad interior y/o la unidad
exterior objetos que puedan mojarse. En esta situacion, la
condensacion en la unidad principal o tubos de
refrigerante, filtro de aire sucio o drenaje tapado puede
provocar goteo. El resultado puede ser el deterioro o el
fallo del objeto situado debajo de la unidad.

411 Requisitos para el emplazamiento de
instalacion de la unidad exterior

Tenga en cuenta las siguientes pautas de espacio:

>100  >350

1t} {b]>100
gl He ——1
N E ™ 6o #a 2

(mm) (mm)

a Salida de aire
b Entrada de aire

@ AVISO

= NO apile las unidades una sobre la otra.

= NO cuelgue la unidad del techo.

Los vientos fuertes (=18 km/h) que soplen contra la salida de aire de
la unidad exterior provocan cortocircuitos (aspiracién del aire de
descarga). Esto puede provocar:

= deterioro de la capacidad operativa;
= frecuente aceleracién de la congelacion durante la calefaccion;

= interrupcion del funcionamiento debido a un descenso de la baja
presion o a un aumento de la alta presion;

= rotura del ventilador (si el viento fuerte sopla continuamente
contra el ventilador, puede comenzar a girar muy deprisa hasta
romperse).

Se recomienda instalar una placa deflectora cuando la salida de aire
esté expuesta al viento.

Se recomienda instalar la unidad exterior con la entrada de aire
orientada hacia la pared y NO exponerla directamente al viento.

Manual de instalacién
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4 Preparacion

a Placa deflectora
b Direccion de viento preponderante
c Salida de aire

NO instale la unidad en los siguientes lugares:

= Lugares con posible presencia de niebla aceitosa, pulverizaciéon o
vapor mineral en la atmdsfera. Las piezas de plastico podrian
deteriorarse y desprenderse o provocar fugas de agua.

No se recomienda instalar la unidad en los siguientes lugares
porque se puede acortar la vida Util de la unidad:

= Enlugares donde la tension fluctie mucho
= En vehiculos o embarcaciones
= Donde haya vapor &cido o alcalino

Instalacion en zonas costeras. Asegurese de que la unidad
exterior NO esté directamente expuesta a los vientos marinos. Esto
es para evitar la corrosién provocada por un nivel elevado de sal en
el aire, pues podria acortar la vida util de la unidad.

Instale la unidad exterior lejos de los vientos marinos directos.

Ejemplo: Detras del edificio.

H HHHHBA

Si la unidad exterior esta expuesta a los vientos marinos directos,
instale un cortavientos.

= Altura del cortavientos=1,5%altura de la unidad exterior

= Tenga en cuenta los requisitos de espacio para mantenimiento
cuando instale el cortavientos.

d
c

H HHBHBHAB

[ ] O

Viento marino
Edificio

Unidad exterior
Cortavientos

Q0T

La unidad exterior esta disefiada exclusivamente para su instalacion
en el exterior y para el siguiente intervalo de temperatura ambiente:

Modelos Modo calefaccion |Modo refrigeracion
RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C
RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B |-15~18°C 10~46°C
RXG50K3V1B

¢Qué? Distancia
Longitud maxima permitida de la tuberia 30m
Longitud minima permitida de la tuberia 3m
Diferencia de altura maxima permitida 20m

41.2 Requisitos para el emplazamiento de
instalacion de la unidad exterior en climas
frios

Proteja la unidad exterior de nevadas directas y tenga cuidado de no
dejar NUNCA que la unidad exterior quede cubierta por la nieve.

Cubierta para la nieve

Pedestal

Direccion de viento preponderante
Salida de aire

Q0T

= Deje siempre un minimo de 300 mm de espacio libre por debajo
de la unidad. Ademas, asegurese de que la unidad esta colocada
por lo menos 100 mm por encima del nivel de nieve previsto.
Consulte "5.2 Montaje de la unidad exterior" en la pagina 10
para obtener mas informacion.

En zonas con nevadas abundantes, es muy importante instalar la
unidad en un lugar que NO se vea afectado por la nieve. Si existe la
posibilidad de nevadas laterales, asegurese de que el serpentin del
intercambiador de calor esté resguardado de la nieve. Si es
necesario, instale una cubierta para la nieve y un pedestal.

4.2 Preparacion de las tuberias de
refrigerante

421 Requisitos de las tuberias de refrigerante

= Material de las tuberias: Cobre sin uniones desoxidado con
acido fosférico.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Instalacion

= Diametro de las tuberias:

Clases 50 y 60
Tuberia de liquido

@6,4 mm (1/4")
@12,7 mm (1/2")

Tuberia de gas

Clase 71
Tuberia de liquido

@9,5 mm (3/8")
@15,9 mm (5/8")

Tuberia de gas

= Grado de temple y grosor de las tuberias:

Diametro Grado de Grosor (t)©

exterior (9) temple
6,4 mm (1/4 Recocido (O) 20,8 mm 2
pulgadas) @i
9,5 mm (3/8") =1 mm N
12,7 mm (1/2") >0,8 mm
15,9 mm (5/8 21 mm
pulgadas)

(a) Enfuncién de la legislacién aplicable y la presién de
trabajo maxima de la maquina (véase “PS High” en la
placa de especificaciones de la unidad), es posible que se
requiera un mayor grosor de las tuberias.

4.2.2 Aislamiento de las tuberias de
refrigerante

Si la temperatura asciende por encima de los 30°C y la humedad
relativa es superior al 80%, el espesor del material de aislamiento
debera ser de al menos 20 mm para evitar que se forme
condensacion sobre la superficie de aislamiento.

= Utilice espuma de polietileno como material de aislamiento:

= con un coeficiente de transferencia de calor entre 0,041 y
0,052 W/mK (0,035 y 0,045 kcal/mh°C)

= con una resistencia térmica de al menos 120°C

= Grosor del aislamiento

Diametro exterior de| Diametro interior Grosor del

la tuberia (9,) del aislamiento (@) aislamiento (t)
6,4 mm (1/4 8~10 mm 210 mm
pulgadas)
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8 16~20 mm 213 mm
pulgadas)

.t

5 Instalacion

5.1 Apertura de las unidades

5.1.1 Coémo abrir la unidad exterior

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

5.2 Montaje de la unidad exterior

5.21 Coémo proporcionar una estructura de
instalacion

1 Compruebe la firmeza y el nivel del suelo para evitar que la
unidad genere vibraciones o ruidos una vez instalada.

2 Prepare 4 juegos de pernos de anclaje M8 o M10, con las
tuercas y arandelas correspondientes (suministro
independiente).

3 Fije la unidad de forma segura con pernos de anclaje.

Raiin
il

20 mm

(mm)

Deje siempre un minimo de 300 mm de espacio libre por debajo de
la unidad. Ademas, asegurese de que la unidad esta colocada por lo
menos 100 mm por encima del nivel de nieve previsto. En este
caso, se recomienda construir una base.
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5 Instalacion

(mm)
a Altura maxima de la nevada

Si la unidad se instala en la pared con soportes, instalela de la
siguiente forma:

(mm)

a Altura maxima de la nevada

5.2.2 Como instalar la unidad exterior

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 Coémo habilitar un drenaje adecuado

Asegurese de que el agua de condensacién pueda evacuarse
correctamente.

@ AVISO

Si los orificios de drenaje de la unidad exterior se
obstruyen, provea un espacio de 300 mm debajo de la
unidad exterior.

= Instale la unidad sobre una base que pueda garantizar un drenaje
adecuado a fin de evitar la acumulacion de hielo.

= Prepare un canal de drenaje de agua alrededor de la base, como
desague del agua residual de los alrededores de la unidad.

= Evite que el agua de drenaje inunde la acera, de tal forma que si
la temperatura ambiente llega al punto de congelacién, la acera
no sea resbaladiza.

= Si instala la unidad en un marco, instale una placa impermeable
que abarque 150 mm en la parte inferior de la unidad para evitar
que entre agua en la unidad o que el agua de drenaje gotee
(véase la siguiente ilustracion).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Instalacion

N\

= Utilice el tapdn de drenaje para realizar el drenaje si es necesario.

-
b
a c
e
X
d
a Orificio de drenaje
b Tapodn de drenaje
¢ Estructura inferior
d Manguera de drenaje (816 mm, suministro independiente)

5.2.4 Coémo evitar que la unidad exterior se
caiga

En caso de que la unidad se instale en lugares donde los fuertes

vientos puedan inclinarla, tome las siguientes medidas:

1 Prepare 2 cables tal como se indica en la siguiente ilustracion
(suministro independiente).

Coloque los 2 cables sobre la unidad exterior.

3 Inserte una lamina de goma entre los cables y la unidad
exterior para evitar que el cable raye la pintura (suministro
independiente).

4 Fije los extremos del cable. Apriete dichos extremos.

5.3 Como conectar las tuberias de
refrigerante

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

5.3.1 Precauciones al conectar las tuberias de
refrigerante

A PRECAUCION
= No utilice aceite mineral en la pieza abocardada.
= NO reutilice tuberias de instalaciones anteriores.

= NUNCA instale un secador en esta unidad R410A a fin
de proteger su vida util. EI material de secado puede
disolverse y danar el sistema.

@ AVISO

Tenga en cuenta las siguientes precauciones sobre las
tuberias de refrigerante:

= Evite mezclar cualquier elemento que no sea el
refrigerante especificado en el ciclo de refrigerante
(p-€j. aire).

= Utilice solamente R410A cuando afada refrigerante.

= Utilice siempre herramientas de instalacion (p.ej.
conjunto de colector de medicién) pensadas
exclusivamente para instalaciones de R410A vy
capaces de resistir la presion y evitar la entrada en el
sistema de materiales extrafos (p.ej. aceites minerales
o la humedad).

= Las tuberias deben montarse de manera que el
abocardado NO se vea expuesto a tensiones
mecanicas.

= Proteja las tuberias tal y como se describe en la
siguiente tabla para evitar que entre suciedad, liquido o
polvo.

= Tenga cuidado cuando pase tubos de cobre a través
de las paredes (consulte la siguiente figura).

o B X a2

Unidad Periodo de Método de

instalacion proteccion

Unidad exterior >1 mes Pinzar la tuberia
<1 mes Pinzar la tuberia o

aplicar cinta aislante

Unidad interior Independientemente

del periodo

INFORMACION

NO abra la valvula de cierre de refrigerante antes de
comprobar las tuberias de refrigerante. Cuando necesite
cargar refrigerante adicional, se recomienda abrir la
valvula de cierre de refrigerante después de la carga.

5.3.2 Pautas al conectar las tuberias de
refrigerante
Tenga en cuenta las siguientes pautas cuando conecte los tubos:

= Apliqgue aceite de éster o de éter en la superficie interior
abocardada cuando conecte una tuerca abocardada. Apriete 3 o
4 vueltas con la mano, antes de apretar firmemente.

— \
BN S
I
/

= Utilice siempre dos llaves conjuntamente cuando afloje una tuerca
abocardada.

= Utilice siempre una llave abierta para tuercas y una llave inglesa
dinamométrica para apretar la tuerca abocardada cuando conecte
las tuberias. Esto es para evitar que se agriete la tuerca y las
fugas resultantes.
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5 Instalacion

a Llave inglesa dinamométrica
b Llave abierta para tuercas
¢ Unioén entre tubos
d Tuerca abocardada
Tamaio del | Par de apriete | Dimensiones Forma del
tubo (mm) (Nem) de abocinado | abocardado
(A) (mm) (mm)
76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 802
R
29,5 32,7~39,9 S
212,7 49,5~60,3 16,2~16,6 T‘ r\R cos-0
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 T
5.3.3 Pautas para curvar los tubos

Para realizar la curvatura, use una dobladora de tubos. Todas las
curvaturas de los tubos deben ser lo mas suaves posible (el radio de
curvatura debe ser de 30~40 mm o mas).

5.3.4 Como abocardar el extremo del tubo

PRECAUCION

= Un abocardado incompleto podria provocar fugas de
gas refrigerante.

= NO vuelva a utilizar el abocardado. Utilice abocardados
nuevos para evitar fugas de gas refrigerante.

= Utilice las tuercas abocardadas que se suministran con
la unidad. Si se utilizan tuercas abocardadas diferentes
puede producirse una fuga de gas refrigerante.

1 Corte el extremo de la tuberia con un cortatubos.

2 Elimine las rebabas con la superficie que se vaya a cortar hacia
abajo para que las esquirlas no entren en la tuberia.

I

a—/ \b

a Corte exactamente en angulos rectos.
b Elimine las rebabas.

3 Elimine la tuerca abocardada de la valvula de cierre y coloque
la tuerca en la tuberia.

4 Abocarde la tuberia. Hagalo en la misma posicion que se
muestra en la siguiente ilustracion.

2

Abocardador para Abocardador tradicional
R410A (tipo Tipo embrague | Tipo de tuerca de
embrague) (Tipo Ridgid) mariposa

(tipo Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Asegurese de que el abocardado se realiza correctamente.

a——b

a Elabocardado no debe presentar ninguna imperfeccion en
su superficie interior.

b El extremo de la tuberia debe abocardarse uniformemente

en un circulo perfecto.
¢ Asegurese de que la tuerca abocardada esté instalada
correctamente.

5.3.5 Utilizacion de la valvula de cierre y de la

conexion de servicio

Coémo manipular la valvula de cierre
Tenga en cuenta las siguientes pautas:
= Las valvulas de cierre se suministras cerradas de fabrica.

= La siguiente ilustracién muestra las piezas necesarias para
manipular la valvula.

Puerto de servicio y tapa del puerto de servicio
Vastago de la valvula

Conexion de las tuberias de obra

Tapa del vastago

Q0T o

= Mantenga las dos valvulas de cierre abiertas durante la
operacion.

= NO aplique una fuerza excesiva al vastago de la valvula. Si lo
hiciese, podria romper el cuerpo de la valvula.

= Asegurese siempre de sujetar la valvula de cierre con una llave
abierta para tuercas y a continuacion, afloje o apriete la tuerca
abocardada con una llave inglesa dinamométrica. NO coloque la
llave abierta para tuercas en la tapa del vastago, puesto que
podria provocar una fuga de refrigerante.

a Llave abierta para tuercas
b Llave inglesa dinamométrica

= Cuando esté prevista una presion de funcionamiento baja (por
ejemplo, para refrigerar cuando la temperatura del aire exterior es
baja), aplique sellante de silicona suficiente para cubrir la tuerca
abocardada de la valvula de cierre de la linea de gas, para
impedir que se congele.

id'e

Sellante de silicona, asegurese de que no quede ningun
hueco.

Como abrir/cerrar la valvula de cierre

1 Retire la caperuza de la valvula

2 Inserte una llave hexagonal (liquido: 4 mm, gas: 6 mm) en el
vastago de la valvula y haga girar el vastago:

a la izquierda para abrirla.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Serie Split R410A
3P360062-1H — 2016.09

DAIKIN

Manual de instalaciéon

13



5 Instalacion

a la derecha para cerrarla.

3 Cuando ya no pueda girar mas el vastago de la valvula de
cierre, deje de aplicar fuerza. En este momento la valvula
estara abierta/cerrada.

Como manipular la tapa del vastago
Tenga en cuenta las siguientes pautas:

= La tapa del vastago esta sellada en el punto indicado por la
flecha. NO lo dafie.

N

= Después de manipular la valvula de cierre, asegurese de apretar
la tapa del vastago con firmeza.

= Consulte la tabla siguiente para obtener informacion sobre los
pares de apriete.

= Después de apretar la tapa del vastago, compruebe que no haya
fugas de refrigerante.

Elemento Par de apriete (N°m)
Tapa del vastago, liquido 21,6~27,4@
32,7~39,9®
Tapa del vastago, gas 48,1~59,7@
60,1~74,6
Par de apriete de la 10,8~14,7

(a) Paralas clases 50y 60.
(b) Paralaclase 71.

Coémo manipular la tapa de servicio

Tenga en cuenta las siguientes pautas:

= Utilice siempre un tubo flexible de carga equipado con espiga
depresora, ya que el puerto de servicio es una valvula tipo
Schrader.

= Después de manipular el puerto de servicio, asegurese de apretar
su tapa con firmeza. Para obtener informacion sobre los pares de
apriete, consulte la tabla en el capitulo "Cémo manipular la tapa
del vastago" en la pagina 14.

= Después de apretar la tapa del puerto de servicio, compruebe que
no haya fugas de refrigerante.

5.3.6 Como conectar las tuberias de
refrigerante a la unidad exterior

1 Conecte la conexion de refrigerante liquido desde la unidad
interior hasta la valvula de cierre de la unidad exterior.

a Valvula de cierre de liquido

b Valvula de cierre de gas
¢ Puerto de servicio
2 Conecte la conexion de refrigerante gaseoso desde la unidad
interior hasta la valvula de cierre de refrigerante de la unidad
exterior.

54 Comprobacion de las tuberias de
refrigerante

5.4.1 Coémo comprobar si hay fugas

@ AVISO

NO supere la presion de trabajo maxima de la unidad
(véase “PS High” en la placa de especificaciones de la
unidad).

AVISO

Asegurese de usar el producto espumante para deteccion
de fugas recomendado por su distribuidor. No utilice agua
con jabon, que podria provocar la fractura de las tuercas
abocardadas (el agua con jabdn puede contener sal que
absorbe la humedad que se congelara cuando baje la
temperatura de la tuberia), y/o causar corrosién de las
uniones abocardadas (el agua con jabon puede contener
amoniaco que produce un efecto corrosivo entre la tuerca
abocardada de latén y el abocardado del tubo de cobre).

1 Cargue el sistema con nitrdgeno hasta una presion de
manometro de 200 kPa (2 bar). Se recomienda una
presurizacion a 3000 kPa (30 bar) para detectar pequefias
fugas.

2 Compruebe si hay fugas aplicando una solucién capaz de
formar burbujas a todas las conexiones.

3 Descargue todo el nitrégeno.

5.4.2 Coémo realizar un secado por vacio

Conecte la bomba de vacio y el colector de la siguiente forma:
a d h

g h i

Mandémetro

Colector de medicion
Valvula de baja presion (Lo)
Valvula de alta presion (Hi)
Tubos flexibles de carga
Bomba de vacio

Puerto de servicio

Tapas de valvulas

Valvula de cierre de gas
Valvula de cierre de liquido

-TQ 4 ® Q20T

-
—

Haga vacio en el sistema hasta que la presion del colector
indique —0,1 MPa (-1 bar).

2 Déjelo asi durante 4 o 5 minutos y compruebe la presion:

Si la presion... Entonces...

No cambia No hay humedad en el
sistema. Este procedimiento

ha terminado.
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5 Instalacion

Si la presion... Entonces...

Si Entonces

Aumenta Hay humedad en el sistema.

Vaya al siguiente paso.

3 Evacue durante al menos 2 horas hasta alcanzar una presion
en el colector de —0,1 MPa (-1 bar).

4 Después de desactivar la bomba, compruebe la presion
durante al menos 1 hora.

5 Si NO se alcanza el vacio pretendido o no se puede mantener
el vacio durante 1 hora, realice lo siguiente:

= Compruebe de nuevo si se producen fugas.
= Vuelva a realizar el secado de vacio.

AVISO

Asegurese de abrir la valvula de cierre de liquido después
de instalar la tuberia y realizar el vacio. Poner en
funcionamiento el sistema con la valvula cerrada puede
romper el compresor.

5.5 Carga de refrigerante

5.5.1 Cémo determinar la cantidad de
refrigerante adicional

Si la longitud total de Entonces...
la tuberia de liquido

es...

<10 m NO afada refrigerante adicional.
>10 m R=(longitud total (m) de tuberia para
liqguido—10 m)x0,020

R=carga adicional (kg)(redondeada en
unidades de 0,1 kg)

INFORMACION

Se considera que la longitud de la tuberia es la longitud de
la tuberia de liquido medida en un sentido.

5.5.2 Coémo cargar refrigerante

ADVERTENCIA

= Utilice solamente R410A como refrigerante. Otras
sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.

= El refrigerante R410A contiene gases fluorados de
efecto invernadero. Su potencial de calentamiento
global (GWP) es 2087,5. NO vierta estos gases a la
atmosfera.

= Cuando cargue refrigerante, utilice siempre guantes
protectores y gafas de seguridad.

= Utilice herramientas disefiadas exclusivamente para el tipo de
refrigerante utilizado en el sistema, para garantizar una buena
resistencia a la presién y para evitar que penetren en el sistema
materiales extrafos.

= Cargue el liquido refrigerante de la forma siguiente:

Cargue el liquido con el cilindro
al revés.

NO hay un tubo de sifén

Si Entonces

Cargue el liquido con el cilindro
en posicion vertical.

Hay un tubo de sifén

(por ejemplo, en el cilindro pone
“Sifon de llenado de liquido
instalado”)

= Abra los cilindros de refrigerante despacio.

= Cargue el refrigerante en estado liquido. Afadirlo en estado
gaseoso puede evitar el funcionamiento normal.

Prerrequisito: Antes de cargar el refrigerante, asegurese de haber
conectado y comprobado la tuberia de refrigerante (prueba de fugas
y secado de vacio).

1 Conecte el cilindro de refrigerante a la conexién de servicio.
2 Cargue la cantidad de refrigerante adicional.
3 Abrala valvula de cierre de gas.

Si es necesario un bombeo de vacio en caso de desmantelar o
reubicar el sistema, véase "7.1 Bombeo de vacio" en la pagina 19
para obtener mas detalles.

5.5.3 Como fijar la etiqueta de gases fluorados
de efecto invernadero

1 Rellene la etiqueta de la siguiente manera:

Contains i gases a

B RS m—
—————GWP: XXX 9 =:kg i
(2] —_—

[
'J ,_l %= tCOeq— e

a Silaunidad se suministra con una etiqueta de gases
fluorados de efecto invernadero en varios idiomas (ver
accesorios), retire la etiqueta del idioma correspondiente y
péguela encima de a.

b Carga de refrigerante de fabrica, véase la placa de

identificacién de la unidad

Cantidad de refrigerante adicional cargada

Carga total de refrigerante

e Emisiones de gases de efecto invernadero de la carga
de refrigerante total expresadas en toneladas de CO,
equivalentes

f GWP = Global warming potential (potencial de

calentamiento global)
AVISO
E

n Europa, las emisiones de gases de efecto
invernadero de la carga de refrigerante total del sistema
(expresadas en toneladas de CO, equivalentes) se utilizan
como referencia para determinar los intervalos de
mantenimiento. Cumpla siempre la legislacion en vigor.

Q0

Formula para calcular las emisiones de gases de
efecto invernadero: valor GWP del refrigerante x carga
total de refrigerante [en kg] / 1000

Conexion del cableado eléctrico

ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables
de alimentacion.

5.6
PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION
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5 Instalacion

AVISO
Precauciones para el cableado de la alimentacion:

= No conecte cableado de distinto grosor al bloque de
terminales de alimentacion (el aflojamiento del
cableado de alimentacion eléctrica puede provocar un
calor anormal).

= Cuando conecte cables del mismo grosor, hagalo de la
manera que se indica en la ilustracion a continuacion.

m se0m ".15‘
= Para realizar el cableado, utilice el cable de
alimentacién designado y conéctelo con firmeza v,

posteriormente, fijelo para evitar que la placa de la
terminal quede sometida a presion externa.

Utilice un destornillador adecuado para apretar los
tornillos del terminal. Un destornillador de punta
pequefia podria provocar dafios e imposibilitar el
apriete.

= Si aprieta en exceso los tornillos del terminal podrian
romperse.

Arranque el aislamiento de los cables (20 mm).
a b

a Pele el extremo del cable hasta este punto
b  Pelar una longitud excesiva puede provocar descargas
eléctricas o fugas.

Tenga en cuenta lo siguiente:
= Si se utilizan cables conductores trenzados, instale un terminal de
tipo engaste redondo en la punta. Coloque el terminal de tipo

engaste redondo en el cable hasta la seccion cubierta y apriete el
terminal con la herramienta adecuada.

b a

a Cable conductor trenzado
b Terminal de tipo engaste redondo

= Utilice los métodos que se describen a continuacién para instalar
los cables:

Cable de nucleo cb
Unico |= ' AA’
tA _AY .
a a
a Cable de nucleo unico rizado
b Tornillo
¢ Arandela plana
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5 Instalacion

Tipo de cable Método de instalacién
Cable conductor cb a bc

trenzado con ‘:‘ ‘ B 1 JJ
terminal de tipo A4 a \E, g
engaste redondo

a Terminal
b Tornillo

¢ Arandela plana

Pares de apriete

Elemento Par de apriete (Nm)

1,2~1,5

M4 (X1M)
M4 (tierra)

Equipo que cumple con EN/IEC 61000-3-12 (norma técnica
europeal/internacional que ajusta los limites para corrientes
armonicas generadas por un equipo conectado a los sistemas
publicos de bajo voltaje con corriente de entrada >16 Ay <75 A por
fase).

5.6.1 Especificaciones de los componentes de
cableado estandar

Componente

Cable de toma de |Tension 220~240V

corriente Fase 1~
Frecuencia 50 Hz

Tamaros de los Deben cumplir con la
cables legislacion
correspondiente

Seccion de cable minima
de 2,5 mm?y valida para
220~240 V

Cable de interconexion

Fusible de campo recomendado 20A

Disyuntor de fugas a tierra Deben cumplir con la

legislacion

correspondiente

5.6.2 Coémo conectar el cableado eléctrico en la
unidad exterior

1 Retire el panel exterior.

2 Retire la tapa de la caja de conexiones.

3 Abra la abrazadera del cable.

4 Conecte el cable de interconexion y el suministro eléctrico de la
siguiente manera:

5 Apriete bien los tornillos del terminal. Recomendamos utilizar
un destornillador Philips.

Coloque la tapa de la caja de conexiones.

Instale el panel exterior.

5.6.3 Ahorro de electricidad con el modo de
espera

Acerca del modo de espera

Este modo sitia en APAGADO la alimentacion de la unidad exterior
y deja la unidad interior en el modo de espera. De esta forma reduce
el consumo energético de la unidad interior. Este modo solo puede
utilizarse con los  siguientes modelos: FTXS50K2V1B,
FVXG50K2V1B, FTXG50LV1BW y FTXG50LV1BS.

INFORMACION

El modo de espera SOLO puede utilizarse en las unidades
anteriormente descritas.

A ADVERTENCIA

Antes de conectar o desconectar el conector, asegurese
de que la alimentacion estda APAGADA.

INFORMACION

DEBE conectar el conector si utiliza una unidad interior en
la que NO pueda usarse el modo de espera.

Para ajustar el modo de espera
1 Sitie en APAGADO el suministro eléctrico.
2 Retire el panel exterior.
3 Retire la tapa de la caja de conexiones.
4

Desconecte el conector para el modo de espera.

S|
oL P M

5 ENCIENDA el suministro eléctrico.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Serie Split R410A
3P360062-1H — 2016.09

DAIKIN

Manual de instalaciéon

17



6 Puesta en marcha

5.6.4 Refrigeracion de equipos y salas de
servidores con temperaturas exteriores
bajas

Acerca del modo instalacion

Esta funcién esta disefiada para la refrigeracion de equipos o salas
de servidores. NUNCA la utilice en entornos residenciales o de
oficinas con presencia de personas.

Para ajustar el modo instalacion

Al cortar el puente J6 en la PCB, el rango de funcionamiento se
ampliara hasta los —15°C. El modo instalacion dejara de funcionar si
la temperatura exterior se sitia por debajo de —18°C y volvera a
ponerse en marcha cuando vuelva a subir la temperatura.

1 Retire los tornillos de la placa superior.

2 Quite la tapa a prueba de goteo.

3 Corte el puente J6 de la PCB.

(S -

a Placa superior
b Tapa a prueba de goteo
c PCB

INFORMACION

= Es posible que se produzcan ruidos intermitentes en la
unidad interior a causa del encendido y apagado del
ventilador de la unidad exterior.

NO coloque humidificadores ni otros dispositivos que
puedan aumentar la humedad de los espacios donde
se utiliza el modo instalacion.

Al cortar el puente J6 aumenta la velocidad del
ventilador de la unidad interior.

5.7 Finalizaciéon de la instalacion de la
unidad exterior

5.71 Como finalizar la instalacion de la unidad
exterior

1 Aisle y fije las tuberias de refrigerante y el cable de
interconexién de la siguiente manera:

Tubo de gas

Aislamiento de tuberias de gas
Cable de interconexion

Tubo de liquido

Aislamiento de tuberias de liquido
Cinta aislante

-0 Q0T O

2 Instale la cubierta de servicio.

6 Puesta en marcha

@ AVISO

NUNCA haga funcionar la unidad sin los termistores y/o
los sensores/conmutadores de presiéon. Se podria quemar
el compresor.

6.1 Precauciones durante la puesta en
marcha

INFORMACION

Durante la primera puesta en marcha de la unidad, la
potencia necesaria tal vez sea superior a la indicada en la
placa de especificaciones técnicas de la unidad. Este
fenomeno lo provoca el compresor, que necesita un
tiempo de ejecucion continuo de 50 horas para alcanzar
un funcionamiento fluido y un consumo de energia estable.

AVISO

NUNCA haga funcionar la unidad sin los termistores y/o
los sensores/conmutadores de presiéon. Se podria quemar
el compresor.

6.2 Lista de comprobacion antes de la
puesta en marcha

NO maneje el sistema antes de verificar que las siguientes
comprobaciones son correctas:

] La unidad interior esta correctamente montada.

] La unidad exterior esta correctamente montada.

] El sistema esta correctamente conectado a tierra y los
terminales de conexion a tierra estan bien apretados.

] Los fusibles o dispositivos de protecciéon instalados
localmente cumplen con lo descrito en este documento y
no se han derivado.

] El voltaje del suministro eléctrico se corresponde al de
la etiqueta de identificacion de la unidad.

(] NO existen conexiones flojas ni componentes eléctricos
dafiados en la caja de conexiones.

] NO existen componentes dafnados ni tubos aplastados
dentro de la unidad interior o exterior.

] NO hay fugas de refrigerante.

] Los tubos de refrigerante (gas y liquido) estan aislados
térmicamente.

(] Se ha instalado el tamafio de tubo correcto y los tubos
estan correctamente aislados.

] Las valvulas de cierre (gas y liquido) de la unidad
exterior estan completamente abiertas.

] El siguiente cableado de obra se ha llevado a cabo de
acuerdo con este documento y la normativa en vigor entre
las unidades interior y exterior.

Drenaje

] )

Asegurese de que el drenaje fluya sin problemas.
Posibles consecuencias: El agua de condensacion
puede gotear.

] La unidad interior recibe las sefales del controlador
remoto.

] Los cables especificados se utilizan para el cable de
interconexion.
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7 Tratamiento de desechos

6.3 Cémo realizar una prueba de
funcionamiento

Prerrequisito: La alimentacion debe situarse dentro del rango
especificado.

Prerrequisito: La prueba de funcionamiento puede realizarse en el
modo refrigeracion o calefaccion.

Prerrequisito: La prueba de funcionamiento debe realizarse con
arreglo al manual de funcionamiento de la unidad interior, para
comprobar que todas las funciones y los componentes funcionan
correctamente.

1 En el modo de refrigeracion, seleccione la temperatura
programable mas baja posible. En el modo de calefaccion,
seleccione la temperatura programable mas alta posible. Si es
necesario, la prueba de funcionamiento puede desactivarse.

2 Una vez finalizada la prueba de funcionamiento, ajuste la
temperatura en un nivel normal. En el modo de refrigeracion:
26~28°C, en el modo de calefaccion: 20~24°C.

3 El sistema deja de funcionar después de 3 minutos al situar la
unidad en APAGADO.

INFORMACION

= Aunque la
electricidad.

unidad est¢é APAGADA, consume

= Si se produce un corte en la alimentacién y la
alimentacion se restablece, volvera a activarse el modo
seleccionado anteriormente.

6.4 Como iniciar y detener la
refrigeraciéon forzada

La operacion de refrigeracion forzada puede realizarse de 2 formas:

1 con el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad
interior (si lo hay),

2 con el interruptor de operaciéon de refrigeracion forzada de la
unidad exterior.

Método 1: Con el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la
unidad interior

Pulse el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO durante como
minimo 5 segundos.

Resultado: Se iniciara la operacion. La refrigeracion forzada se
detendra automaticamente cuando hayan pasado 15 minutos. Para
detener la operacion, pulse el interruptor de ENCENDIDO/
APAGADO.

Método 2: Con la unidad exterior
= ENCIENDA la unidad exterior.

= Pulse el interruptor de refrigeraciéon forzada (SW1) en menos de
3 minutos después de ENCENDER la unidad. Resultado: Se
inicia la operacion.

= La refrigeracion forzada se detendra automaticamente cuando
hayan pasado 15 minutos. Para detener la operacion, pulse el
interruptor (SW1).

6.5 Puesta en marcha de la unidad
exterior

Véase el manual de instalacién de la unidad interior para configurar
y poner en marcha el sistema.

7 Tratamiento de desechos

71 Bombeo de vacio

Ejemplo: Con el fin de proteger el medio ambiente, realice la
operacion de bombeo de vacio cada vez que cambie de sitio o se
disponga a desechar la unidad.

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSION

Bombeo de vacio — fugas de refrigerante. Si desea
realizar un bombeo de vacio del sistema y hay una fuga en
el circuito de refrigerante:

= NO utilice la funcién de bombeo de vacio automatico
de la unidad, con la que puede recoger todo el
refrigerante del sistema en la unidad exterior. Posibles
consecuencias: Combustion espontanea y explosion
del compresor porque entra aire en compresor cuando
esta funcionando.

= Utilice un sistema de recogida independiente para que
el compresor de la unidad NO tenga que funcionar.

AVISO

Durante la operacion de bombeo de vacio, detenga el
compresor antes de desinstalar la tuberia de refrigerante.
Si el compresor sigue funcionando y la valvula de cierre
esta abierta durante el bombeo de vacio, el aire se
aspirara en el sistema. La presion anormal en el ciclo de
refrigerante provocara que el compresor se rompa o que
se produzcan lesiones.

La operacion de bombeo de vacio extrae todo el refrigerante del
sistema hacia la unidad exterior.

1 Retire la tapa de la valvula de las valvulas de cierre de gas y de
liquido.
Realice la operacién de refrigeracion forzada.

3 Tras 5 o 10 minutos (0 1 o 2 minutos en el caso de
temperaturas ambiente muy bajas (<—10°C)), cierre la valvula
de cierre de liquido con una llave hexagonal.

4 Compruebe mediante el colector si se ha alcanzado el vacio.

Tras 2 o 3 minutos, cierre la valvula de cierre de gas y detenga
la operacién de refrigeracion forzada.

b

.

a Valvula de cierre de gas
b Direccion de cierre

¢ Llave hexagonal

d Tapa de la valvula

e Valvula de cierre de liquido
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8 Datos técnicos

8 Datos técnicos

Hay disponible un subconjunto de los datos técnicos mas recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico). Hay disponible un

conjunto completo de los datos técnicos mas recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

8.1 Diagrama de cableado

Leyenda unificada del diagrama de cableado

Para obtener informacion sobre los componentes utilizados y la numeracion de los mismos, consulte el adhesivo del diagrama de cableado incluido con la unidad. La numeracion
de los componentes es arabiga en orden ascendente para cada componente y se representa en la siguiente descripcion mediante el simbolo ™" en el codigo de componente.

Ve DISYUNTOR D PROTECTOR DE TIERRA
-@— CONEXION @ TORNILLO PROTECTOR DE TIERRA
—= , D» CONECTOR @ RECTIFICADOR
L TIERRA ——-)— CONECTOR DE RELE
s i B == CABLEADO DE OBRA I@ CONECTOR DE CORTOCIRCUITO
—+—F FUSIBLE —O— TERMINAL
_@_ UNIDAD INTERIOR [T1] REGLETADE TERMINALES
INDOOR
-_’b_ UNIDAD EXTERIOR o e ABRAZADERA DE CABLES
OUTDOOR
BLK NEGRO GRN : VERDE PNK ROSA WHT : BLANCO
BLU AZUL GRY : GRIS PRP, PPL MORADO YIW :  AMARILLO
BRN MARRON ORG : NARANJA RED ROJO
AP PLACADE CIRCUITOS IMPRESOS PS CONMUTADOR DE ALIMENTACION
BS* PULSADOR ENCENDIDO/APAGADO, INTERRUPTORDE ~ PTC* PTC DEL TERMISTOR
FUNCIONAMIENTO
BZ HO ZUMBADOR Q TRANSISTOR BIPOLAR DE COMPUERTA
AISLADA (IGBT)
c* CONDENSADOR QDI DISYUNTOR DE FUGASATIERRA
AC*, CN*, E*, HA®, HE, HL*, HN*, CONEXION, CONECTOR QL PROTECTOR DE SOBRECARGA
HRY, MR*_A, MR* B, S*U,V,
W, X*A
D* VD DIODO QM INTERRUPTOR TERMICO
DB* PUENTE DE DIODOS R* RESISTENCIA
DS* INTERRUPTOR DIP RT TERMISTOR
E*H CALEFACTOR RC RECEPTOR
FU, FU* (PARACONOCERLAS FUSIBLE sC INTERRUPTOR DE LIMITE
CARACTERISTICAS, REMITASEALA
PCB DENTRO DE LAUNIDAD)
FG* CONECTOR (TIERRADE LAESTRUCTURA) s INTERRUPTOR DE FLOTADOR
H* MAZO S*NPH SENSOR DE PRESION (ALTA)
H*P, LED*, V'L LUZ PILOTO, DIODO EMISOR DE LUZ S*NPL SENSOR DE PRESION (BAJA)
HAP DIODO EMISOR DE LUZ (MONITOR DE SERVICIO VERDE) ~ S*PH, HPS* PRESOSTATO (ALTA)
HIGH VOLTAGE ALTATENSION SPL PRESOSTATO (BAJA)
IES SENSOR INTELLIGENT EYE ST TERMOSTATO
IPM* MODULO DE ALIMENTACION INTELIGENTE S*W, SW INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO
K*R, KCR, KFR, KHuR RELE MAGNETICO SA* CAPTADOR DE SOBRETENSIONES
L ENERGIZADO SR*, WLU RECEPTOR DE SENAL
L BOBINA SS* INTERRUPTOR SELECTOR
'R REACTOR SHEET METAL PLACAFIJADE LAREGLETADE TERMINALES
M MOTOR DE VELOCIDAD GRADUAL TR TRANSFORMADOR
M*C MOTOR DEL COMPRESOR TC, TRC TRANSMISOR
MF MOTOR DEL VENTILADOR VE RV VARISTOR
MP MOTOR DE LABOMBA DE DRENAJE VR PUENTE DE DIODOS
s MOTOR DE OSCILACION WRC MANDO A DISTANCIA INALAMBRICO
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELE MAGNETICO X* TERMINAL
N NEUTRAL XM REGLETA DE TERMINALES (BLOQUE)
n=* NUMERO DE PASADAS PORELNUCLEODE FERRITA  Y*E BOBINA DE LAVALVULA DE EXPANSION
ELECTRONICA
PAM MODULACION DE AMPLITUD DE IMPULSOS YR, Y*S BOBINA DE LA VALVULA SOLENOIDE DE
INVERSION
PCB* PLACADE CIRCUITOS IMPRESOS zC NUCLEO DE FERRITA
PM* MODULO DE ALIMENTACION ZF.Z°F FILTRO DE RUIDO
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