DAIKIN

Prirucnik za postavljanje

Split-serije R410A

RXS50K2VvV1B
RXS60F4V1B
RXG50K3V1B
RX50G3V1B
RX60G3V1B
RXS50L2V1B
RXS60L2V1B
RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50L2V1B

ARXS60L2V1B Priru¢nik za postavijanje SIS
ARXS71L2V1B Split-serije R410A
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Sadrzaj

Sadrzaj
1 O ovom dokumentu 6
1.1 Znacenje upozorenja i SIMbOoIa...........cocveiiiiiiiiieeeeeeen 6

Opce mjere opreza

O pakiranju

1 O ovom dokumentu

Ciljana publika

Ovlasteni instalateri

INFORMACIJE

Ovaj je uredaj namijenjen za upotrebu od strane stru¢njaka
ili obuc€enih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na
poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i
privatne svrhe od strane laika.

3.1 Vanjska JediNICa .........cccoiiiiiiiiieee e 8
3.11 Za uklanjanje dodatnog pribora s vanjske jedinice ..... 8 Komplet dokumentacije
4 Priprema 8 Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet
41 Priprema mjesta za poStavljanie ...........ocooovooveeoeeeeeeeererenn: 8 obuhvaca:
411 Zahtjevi mjesta za postavljanje vanjske jedinice......... 8 « Priruénik za postavljanje vanjske jedinice:
412 Dodatni zahtjevi mjesta za postavljanje vanjske o
jedinice u hladnoj KM ..........ovveoorreeeeeseeeeecesseeeeces 9 * Upute za postavijanje
4.2 Priprema cjevovoda rashladnog sredstva 9 = Format: Papir (u pakiranju vanjske jedinice)
421 Zahtjevi cjevovoda rashladnog sredstva 9 . " - - . . .
492 IzoIaJci'a cJ'evovoda 28 rashladgno sredsivo 10 Najnovije revizije prilozene dokumentacije mozete pronacéi na
- 18 ¢Jevovoaa 2a rasiiadno SreAsVO v regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraziti od
5 Instalacija 10 trgovca.
5.1 Otvaranje JediniCa..........coooiririiiieiee e 10 Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
5.1.1 Za otvaranje vanjske jedinice 10 jezici su prijevodi.
5.2 Montaza vanjske jedinice 10
5.21 Priprema konstrukcije za postavljanje... 10
5.2.2  Zainstaliranje vanjske jedinice 11 Tehnicko-inzinjerski podaci
5.2.3  Priprema odvoda kondenzata " = Podset najnovijih tehnickih podataka dostupan je na regionalnim
524 Za spre€avanje prevrtanja vanjske jedinice .... 11 Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).
5.3 Priklju¢ivanje cjevovoda rashladnog sredstva 12 . . . . .
; o = Potpuni set najnovijih tehnickih podataka dostupan je na Daikin
5.3.1 Mijere opreza pri spajanju cijevi rashladnog sredstva. 12 4 4 treb tentikacii
5.3.2  Smijernice pri spajanju rashladnog cjevovoda.... 12 extranetu (potrebna autentikacija).
5.3.3  Smjernice za savijanje cijevi 12
534  Za prosirivanje otvora GiieVi ..........c.oooovvvveccoororrrrerenen, 12 1.1 Znacenje upozorenja i simbola
535 Koristenje zapornog ventila i servisnog prikljucka ...... 13
5.3.6  Za prikljugivanje cjevovoda rashladnog sredstva na Q OPASNOST
JSKU JEAINICU. ... 14 P " . . o .
) V_anjs u jedinicu Oznaduje situaciju koja rezultira smréu ili teSkom ozljedom.
5.4 Provjera cjevovoda rashladnog sredstva ...........ccccccocieciiinens 14
541 Zaprovjeru curenja 14 ﬁ OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA
5.4.2  Zavakuumsko isusivanje 14 SMRTNIM POSLJEDICAMA
55 Punjenje rashladnog sredstva ...........ccccooeiiiiiiieniiiiccccee 14 ... . L. L L.
5.5.1 Za odredivanje dodatne koli¢ine rashladnog sredstva 14 OOZ:::i:ie zlt;i?/zltju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom
55.2 Za punjenje rashladnog sredstva...........cccccceceeniennnen. 15 P P :
5.5.3 Za pri¢vrséivanje naljepnice o fluoriranim OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA
staklenidkim plinoVIMA ............c..covvrvereeeeiecerseeen. 15 ’
5.6  Spajanje elektritNog OZIEEN|A. .. ... vve.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereenenne 15 Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama
5.6.1  Specifikacije standardnih komponenti oZi¢enja .......... 16 zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.
5.6.2 Za spajanje elektricnog ozicenja vanjske jedinice ...... 16
. . - . OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE
5.6.3 Usteda elektri¢ne energije upotrebom nacina
MIFOVANJA ..t 17 Oznacduje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.
5.6.4 Hladenje prostorija s opremom i ra¢unalima pri
niskim temperaturama 17 A UPOZORENJE
5.7 Dovrsetak pOSta\fIJanJa vaank? Je,d'mce,' 7 Oznaduje situaciju koja bi mogla rezultirati smrcu ili teSkom
571 Za dovrSetak postavljanja vanjske jedinice 17 ozljedom.
6 Pustanje u pogon 17 -
) J pog L & UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL
6.1 Mjere opreza kod pustanja u rad...........cccceeeiineeiiiinienineen, 17 . Y
6.2 Kontrolni popis prije pustanja u pogon ...........cccceeeevrieiieninens 18
6.3 Z8 PIODNI TAU wevvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeesseese e 18 A OPREZ
6.4 Za pokretanje i zaustavljanje prinudnog hladenja ..................... 18 Oznaduje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili
6.5 Uklju€ivanje vanjske jediniCe.........cccouieiieeieiiieiiie e 18 srednje teskom ozljedom.
7 Odlaganje na otpad 18 OBAVIJEST
71 = W1 018 111 0 T=1V7= 1 ][ YRS 18 i i . i i L.
pump ! Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati oStecenjem
8 Tehnicki podaci 19 opreme ili imovine.
8.1 Elektricka Shema .........ccooiiiiiiiiiee e 20 . INFORMACIJE
Oznacuje korisne savjete ili dodatne informacije.
Prirugnik za postavljanje DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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2 Opcée mjere opreza

Simbol

Objasnjenje

3]

Prije postavljanja, procitajte priru¢nik za
postavljanje i rukovanje, i list uputa za oziCenje.

&&y

Prije izvodenja radova na odrZavanju i servisnih
zadataka, procitajte servisni priru¢nik.

(A

Za vie informacija pogledajte referentni vodi¢ za
instalatera i korisnika.

2

Opce mjere opreza

= Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvacaju vrlo vazne
teme, stoga ih pazljivo slijedite.

= Instalaciju sustava i sve

radnje opisane u priruéniku za

postavljanje mora izvrsiti ovlasteni instalater.

= Uvjerite se da mjesto postavljanja moze podnijeti teZzinu uredaja i

vibracije.
UPOZORENJE
U sluCaju istjecanja rashladnog sredstva poduzmite

odgovarajuce mjere opreza. Ako rashladni plin curi, odmah
prozracite prostor. Mogudi rizici:

= Prekomjerna koncentracija rashladnog sredstva u
zatvorenoj prostoriji moze prouzrociti manjak Kisika.

= Ako rashladni plin dode u kontakt s vatrom, moze
nastati otrovni plin.

OBAVIJEST

Nepravilno postavljanje ili pri¢vr§¢ivanje opreme ili
dodatnog pribora moze izazvati strujni udar, kratki spoj,
curenje, pozar ili druga oStec¢enja opreme. Upotrebljavajte
samo dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne
dijelove koje je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin.

UPOZORENJE

Obratite se svom dobavljacu za premjesStanje i ponovno
postavljanje jedinice. Nepotpuno postavljanje moze
prouzrociti istjecanje vode, strujni udar i pozar.

UPOZORENJE

Nikada ne mijenjajte osigura¢ s osiguraem pogresne
jakosti ili drugom zZicom kada osigura¢ pregori. Upotreba
Zice ili bakrene zice moze izazvati kvar uredaja ili pozar.

A

UPOZORENJE

= Ne pokuSavajte sami rastaviti, popraviti, premjestiti,
preinaciti ili ponovo postaviti klima uredaj, jer
nepravilno rastavljanje ili postavljanje moze prouzroditi
udar struje ili pozar. Obratite se svom trgovcu.

= Ako slu€ajno procuri rashladno sredstvo, pazite da
nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je
posve sigurno, nije otrovno, nije zapaljivo, ali proizvodi
otrovni plin ako slu€ajno procuri u prostoriju gdje ima
zapaljivog plina od grijaca, plinskog kuhala itd. Neka
uvijek stru¢no osoblje servisa provjeri je li mjesto
procurivanja popravljeno, prije ponovnog pustanja u
rad.

A

UPOZORENJE

Obratite se svom dobavljacu za postavljanje i ponovno
postavljanje jedinice. Nepotpuno postavljanje moze
prouzrociti istiecanje vode, strujni udar i pozar.

OBAVIJEST

Tijekom postupka ispumpavanja zaustavite kompresor
prije uklanjanja cjevovoda rashladnog sredstva. Ako
tijekom ispumpavanja kompresor i dalje radi i zaporni ventil
je otvoren, u sustav e se usisati zrak. Neuobi€ajeni tlak u
krugu rashladnog sredstva rezultirat ¢e kvarom
kompresora i ozljedama.

UPOZORENJE

Ne postavljajte klima uredaj na bilo koje mjesto na kojem
postoji opasnost od istjecanja zapaljivog plina. Ako plin
isteCe i zadrzi se oko klima-uredaja, to moze uzrokovati
zapaljenje.

UPOZORENJE

Pobrinite se da postavljanje, testiranje i upotrijebljeni
materijali udovoljavaju vaze¢im zakonima (povrh uputa
opisanih u dokumentaciji tvrtke Daikin).

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

= Tijekom i odmah nakon rada NE dodirujte cjevovod
rashladnog sredstva ili vode te unutarnje dijelove. Mogli
bi biti prevrudi ili prehladni. Ostavite ih da se vrate na
normalnu temperaturu. Ako ih morate dirati, nosite
pritom zastitne rukavice.

= NE dodirujte nikakva rashladna sredstva koja slu¢ajno
isteku.

OPREZ

Nakon duZe upotrebe, provjerite ima li oStecenja na
postolju ili spojnicama uredaja. Ako je oSte¢eno, uredaj
moze pasti i uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Sve vanjsko ozi€enje i komponente mora postaviti
ovlasteni elektri¢ar i mora biti u skladu sa vazeéim lokalnim
i zakonima i propisima.

OPREZ

Kako biste izbjegli ozljede, NE dodirujte ulaz zraka niti
aluminijska krilca jedinice.

UPOZORENJE

Kako biste izbjegli strujni udar ili pozar, sa sigurnoSéu
utvrdite da je ugraden detektor propustanja uzemljenja.

> B> B B P

UPOZORENJE

Ne postavljajte predmete u neposrednu blizinu vanjske
jedinice i ne dopustite nakupljanje lic¢a ili drugih necistoca
oko jedinice. LiS¢e privlaci male zivotinje koje mogu uéi u
jedinicu. Nakon $§to udu u jedinicu, te Zivotinje mogu
prouzrocCiti kvarove, dim ili pozar pri dodiru s elektricnim
dijelovima.

INFORMACIJE

Razina tlaka zvuka je niza od 70 dBA.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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3 O pakiranju

A UPOZORENJE
= Upotrebljavajte SAMO bakrene zice.

= Pobrinite se da ozicenje na mjestu ugradnje udovoljava
vazec¢im zakonima.

= Sva ozi¢enja moraju biti provedena u skladu sa
shemom ozicenja koja se isporucuje s proizvodom.

= NIKADA ne stiscite viSezilne kabele te se pobrinite da
kabeli ne dolaze u dodir s cijevima i oStrim rubovima.
Pazite da nema vanjskog naprezanja na priklju¢ne
stezaljke.

= Obavezno instalirajte uzemljenje. NE uzemljujte
jedinicu na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili
uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje moze
prouzroditi strujni udar.

= Obavezno primijenite zaseban strujni krug. NIKADA ne
dijelite izvor napajanja s nekim drugim uredajem.

Provjerite jeste |i postavili potrebne osigurace ili
prekidace strujnog kruga.

= Obavezno instalirajte zastitu od dozemnog spoja. U
suprotnom moze doci do strujnog udara ili pozara.

Pri postavljanju zastite od dozemnog spoja provjerite je
li ona kompatibilna s inverterom (otporna na elektricne
smetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo
nepotrebno otvaranje zastite od dozemnog spoja.

A UPOZORENJE

Ako je kabel za napajanje oStecen, mora ga zamijeniti
proizvoda¢, njegov zastupnik ili slicna stru¢na osoba kako
bi se izbjegle opasnosti.

3 O pakiranju

3.1 Vanjska jedinica

3.1.1 Za uklanjanje dodatnog pribora s vanjske
jedinice

a b c d
}; 1% 1% 1%

Priruénik za postavljanje vanjske jedinice

Natpis o fluoriranim stakleni¢kim plinovima

Natpis o fluoriranim stakleni¢kim plinovima na viSe jezika
Cep za praznjenje (nalazi se na dnu pakiranja)

Q0T o

4 Priprema

4.1 Priprema mjesta za postavljanje

= Odaberite mjesto za instaliranje s dovoljno prostora za donoSenje
i odnoSenje jedinice s mjesta.

= Odaberite mjesto na kojem vruci/hladni zrak koji izlazi iz jedinice ili
buka tijekom rada, NECE nikome smetati.

= Mjesta osjetljiva na buku (npr. pored spavace sobe ili slicno), kako
vas buka rada jedinice ne bi ometala.

= Osigurajte dovoljno prostora oko uredaja za servisiranje i strujanje
zraka.

= Izbjegavajte podrucja u kojima moze doci do istjecanja zapaljivog
plina ili proizvoda.
Postavite strujne kabele najmanje 1 metar od televizora i

radiouredaja da biste sprijecili smetnje. Ovisno o radiovalovima,
udaljenost od 3 metra mozda necée biti dovoljna.

A UPOZORENJE

NE postavljajte predmete ispod unutarnje i/ili vanjske
jedinice koje se mogu smociti. U tom stanju kondenzacija
na glavnoj jedinici ili cijevima rashladnog sredstva,
necistoca filtra zraka ili zaceplienje odvoda mogu
uzrokovati kapanje. To moze naskoditi predmetima koji se
nalaze ispod jedinice ili ih moze onecistiti.

411 Zahtjevi mjesta za postavljanje vanjske
jedinice

Imajte na umu sljedec¢e smjernice za prostorni razmjestaj:
~_>100 >350

<1200

(mm)

a lzlaz zraka
b Ulaz zraka

@ OBAVIJEST

= NE slazite jedinice jednu na drugu.

= NE vjeSajte jedinicu na strop.

Jaki vjetrovi (=218 km/h) koji pusu prema izlazu za zrak na jedinici
uzrokuju kratki spoj strujanja (usis ispusnog zraka). To moze
uzrokovati:

= slabljenje radnog ucinka;
= Cesto ubrzano zaledivanje u toku grijanja;
= prekid rada uslijed smanjenja niskog tlaka ili porasta visokog tlaka;

= kvar ventilatora (ako jaki vjetar neprekidno puse na ventilator, on
se moze poceti okretati vrlo brzo dok se ne slomi).

Preporucuje se postavljanje vjetrobranske plo¢e kada je izlaz zraka
izlozen vjetru.

Preporu¢ujemo postavljanje vanjske jedinice s ulazom zraka
usmjerenim prema zidu, a NE izravno izlozenom vijetru.

a Pregradna ploc¢a
b Prevladavajuci smjer vjetra
c lzlaz zraka

Uredaj NE postavljajte na slijede¢im mjestima:

Priruénik za postavljanje
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4 Priprema

= Na mjestima na kojima u atmosferi mogu nastati maglice
mineralnih ulja, rasprSene Cestice ili pare. Plasti¢ni dijelovi se
mogu oStetiti i prouzrociti procurivanje vode.

NE preporucujemo postavljanje jedinice na sljede¢a mjesta jer time
mozete skratiti vijek trajanja jedinice:

= Gdje napon mnogo varira
= U vozilima ili plovilima
= Gdje ima kiselih ili luznatih para

Postavljanje na morskoj obali. Obavezno pazite da jedinica NIJE
izravno izlozena morskim vjetrovima. Time se sprjeCava korozija
uslijed visokih razina soli u zraku, Sto moze skratiti vijek trajanja
jedinice.

Vanjsku jedinicu postavite dalje od izravnih vjetrova s mora.

Primjer: Iza zgrade.

H HBHBBA

Ako je vanjska jedinica izlozena izravnim vjetrovima s mora,
postavite vjetrobran.

= Visina vjetrobrana=1,5xvisina vanjske jedinice

= Kod postavljanja vjetrobrana uzmite u obzir prostor potreban za
servisiranje.

d
c

H HBHHHBA

[ D

a Vjetar s mora

b Zgrada

¢ Vanjska jedinica

d Vjetrobran
Vanjska jedinica nacinjena je isklju€ivo za postavljanje na otvorenom
i za temperature u okolini u rasponu:

Modeli Nacin rada grijanja |Nacin rada hladenja
RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C
RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B  |-15~18°C 10~46°C
RXG50K3V1B

Sto? Razmak
Najvec¢a dopustena duljina cijevi 30 m
Najmanja dopustena duljina cijevi 3m
Maksimalna dopustena visinska razlika 20m

4.1.2 Dodatni zahtjevi mjesta za postavljanje

vanjske jedinice u hladnoj klimi

Zastitite vanjsku jedinicu od izravnih snjeznih oborina i pobrinite se
da vanjska jedinica NIKADA ne bude prekrivena snijegom.

Zastitni pokrov za snijeg ili nadstre$nica
Postolje

Prevladavajuci smjer vjetra

Izlaz zraka

a
b
c
d

= U svakom slu€aju, ispod jedinice ostavite najmanje 300 mm
slobodnog prostora. Osim toga, jedinicu obavezno postavite
najmanje 100 mm iznad maksimalne o€ekivane razine snijega. Za
viSe pojedinosti pogledajte "5.2 Montaza vanjske jedinice" na
stranici 10.

U podrucjima sa jakim snjeznim padalinama, jako je vazno mjesto za
postavljanje odabrati tako da snijeg NE MOZE smetati jedinici. Ako
postoji mogucénost da snijeg upada sa strane, osigurajte da snijeg
NE MOZE djelovati na zavojnicu izmjenjivada topline. Ako je
potrebno, postavite nadstreSnicu za snijeg ili kuCicu i postolje.

4.2 Priprema cjevovoda rashladnog
sredstva

421 Zahtjevi cjevovoda rashladnog sredstva

= Materijal cijevi: BeSavne bakrene deoksidirane fosfornom
kiselinom.

= Promjer cjevovoda:

Klasa 50 i 60

Cijevi za tekucinu 26,4 mm (1/4")

Cijevi za plin 12,7 mm (1/2")

Klasa 71

Cijevi za tekucinu @9,5 mm (3/8")

Cijevi za plin 15,9 mm (5/8")

= Stupanj tvrdoce i debljina cijevi:

Vanjski promjer | Stupanj tvrdoée | Debljina (t)©

()]
6,4 mm (1/4") Toplinski 20,8 mm N
9,5mm (3/8")  |PoPusteno (O) |51 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm h
15,9 mm (5/8") =1 mm

(a) Ovisno o vazecim propisima i maksimalnom radnom tlaku
jedinice (pogledajte “PS High” na nazivnoj plogici jedinice),
mozda ce biti potrebna veéa debljina cijevi.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Instalacija

4.2.2 Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo

Ako je temperatura visa od 30°C, a vlaga viSa od 80%, debljina
materijala za izolaciju treba biti najmanje 20 mm kako bi se sprije€ila
kondenzacija na povrsini izolacije.

= Kao izolacijski materijal upotrijebite polietilensku pjenu:

= sa stopom prijenosa topline izmedu 0,041 i 0,052 W/mK (0,035
i 0,045 kcal/mh°C)

= s otpornoscu na toplinu od najmanje 120°C

= Debljina izolacije

Vanjski promjer Unutarnji promjer | Debljina izolacije (t)
cijevi (@) izolacije (9)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
5 Instalacija

5.1 Otvaranje jedinica

51.1 Za otvaranje vanjske jedinice

A OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA
SMRTNIM POSLJEDICAMA

& OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

5.2 Montaza vanjske jedinice

5.21 Priprema konstrukcije za postavljanje

1 Provjerite je li podloga za postavljanje ¢vrsta i ravna kako
jedinica nakon postavljanja ne bi uzrokovala vibracije ili buku
tijekom rada.

2 Pripremite 4 kompleta sidrenih vijaka M8 ili M10, matica i
podloski (nabavlja se zasebno).

3 Jedinicu dobro uévrstite sidrenim vijcima.

Railn
i

20 mm

!
©)
I

4
(mm) B

U svakom slucaju, ispod jedinice ostavite najmanje 300 mm
slobodnog prostora. Osim toga, jedinicu obavezno postavite
najmanje 100 mm iznad maksimalne ocekivane razine snijega. U
tom slu€aju preporucuje se izrada postolja.

(mm)

a Maksimalna visina snijega

Ako se jedinica postavlja na zidne nosace, postavite je na sljedeci
nacin:

Priruénik za postavljanje
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5 Instalacija

(mm)

Maksimalna visina snijega

5.2.2 Za instaliranje vanjske jedinice

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 Priprema odvoda kondenzata
Uvjerite se da kondenzirana voda moZe slobodno otjecati.

@ OBAVIJEST

Ako su ispusni otvori vanjske jedinice zaprijeceni,
osigurajte najmanje 300 mm prostora ispod vanjske
jedinice.

= Jedinicu postavite na podlogu kako bi se osiguralo dobro
praznjenje i izbjeglo nakupljanje leda.

= Oko temelja pripremite odvodni kanal kojim ¢e otpadna voda
otjecati iz okoline jedinice.

= Izbjegavajte praznjenje vode na pjeSacku stazu jer bi u slucaju
niskih temperatura mogla postati klizava.

= Ako jedinicu postavite na okvir, postavite vodootpornu plocu
najviSe 150 mm od donje strane jedinice kako biste sprijecili
prodiranje vode u jedinicu i izbjegli kapanje ispustene vode
(pogledaijte ilustraciju u nastavku).

()
66

= Za praznjenje upotrebljavajte ¢ep, ako je to potrebno.

-
b
a c
~
5
d
a  Otvor ispusta
b Cep odvoda
¢ Doniji okvir
d Crijevo za praznjenje (&16 mm, nabavlja se zasebno)

5.24 Za spre€avanje prevrtanja vanjske
jedinice

U slu€aju postavljanja jedinice na mjestima gdje je snazan vjetar

moze nagnuti, poduzmite sljede¢e mjere:

1 Pripremite 2 kabela kao $to je naznageno na ilustraciji (lokalna
nabava).

2 Postavite 2 kabela preko vanjske jedinice.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Instalacija

3 Umetnite gumeni podloZzak (lokalna nabava) izmedu kabela i
vanjske jedinice kako biste sprijecili grebanje boje kabelom.

4 Pricvrstite krajeve kabela. Pritegnite krajeve.

5.3 Priklju€ivanje cjevovoda
rashladnog sredstva

INFORMACIJE

NE OTVARAJTE zaporni ventil rashladnog sredstva prije
provjere cijevi rashladnog sredstva. Trebate li dodati
rashladno sredstvo, nakon dodavanja preporuCuje se
otvaranje zapornog ventila rashladnog sredstva.

5.3.2 Smjernice pri spajanju rashladnog
cjevovoda

Prilikom spajanja cijevi imajte na umu sljedec¢e smjernice:

= Prilikom postavljanja reduciraju¢e navojne matice unutarnju stranu
proSirenja premazite eterskim ili esterskim uljem. Prije nego $to je
¢vrsto pritegnete, zakrenite je 3 do 4 puta rukom.

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

5.3.1 Mjere opreza pri spajanju cijevi
rashladnog sredstva

OPREZ
= NEMOJTE koristiti mineralna ulja na proSirenom dijelu.

= NEMOJTE ponovno upotrebljavati cijevi iz prethodnih
instalacija.

= Da se zajaméi vijek trajanja, NIKADA uz ovu R410A
jedinicu nemojte ugraditi susilo. Materijal za isuSivanje
se moze otopiti i oStetiti sustav.

O OBAVIJEST

Uzmite u obzir sliede¢ce mjere opreza za cjevovod
rashladnog sredstva:

= Pazite da u rashladni krug ne ude niSta osim
propisanog rashladnog sredstva (npr. zrak).

= Prilikom dodavanja rashladnog sredstva upotrebljavajte
samo R410A.

= Upotrebljavajte samo alate za postavljanje (npr.
komplet manometara) koji su posebno namijenjeni
instalacijama sa sredstvom R410A kako bi izdrzali tlak
te kako biste sprijecili ulazak stranih materijala (npr.
mineralna ulja i vlaga) u sustav.

= Cjevovod postavite tako da prosSirenje NE BUDE
izlozeno mehani¢kom naprezanju

= Zastitite cijevi prema uputama u sljedecoj tablici kako
biste sprije€ili ulazak prljavstine, tekucine ili prasine u
cijevi.

= Budite oprezni prilikom provlaenja bakrenih cijevi kroz
zidove (vidi sliku dolje).

B \ &
:
,

= Pri otpustanju reduciraju¢e navojne matice uvijek upotrijebite dva
kljua zajedno.

= Prilikom spajanja cijevi, za pritezanje reduciraju¢e navojne matice
uvijek zajedno upotrijebite viliCasti i momentni klju¢. Time cete
sprijeciti oSteéenja i propustanje matice.

a Momentni klju¢
b Vilicasti klju¢
¢ Spoj cijevi
d Holender matica
Dimenzija Moment Dimenzije Oblik
cjevovoda pritezanja prosirenja (A) prosirenja
(mm) (Nem) (mm) (mm)
76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 gor2
I5o0
@9,5 32,7~39,9 3
2127 49,5~60,3 16,2~16,6 1 | f\R o108
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 T

5.3.3 Smijernice za savijanje cijevi

Za savijanje upotrijebite alat za savijanje cijevi. Sva savijanja cijevi
trebaju biti Sto njeznija (polumjer savijanja treba biti 30~40 mm ili
vedi).

5.34 Za proSirivanje otvora cijevi

S B X o

Jedinica Razdoblje Nacin zastite
postavljanja
Vanjska jedinica >1 mjesec Pri¢vrstite cijev
<1 mjesec Pri¢vrstite cijev ili je
Unutarnja jedinica  |Bez obzira na spojite trakom
razdoblje

A OPREZ

= Nepotpuno proSirivanje moze dovesti do ispustanja
rashladnog plina.

= NE upotrebljavajte proSirenja viSekratno. Upotrijebite
nova proSirenja kako biste sprijeCili istjecanje
rashladnog plina.

= Upotrijebite matice s proSirenjem koje su isporu¢ene uz

jedinicu. Upotreba drugacijih "holender" matica moze
prouzrociti istiecanje rashladnog plina.

1 Odrezite cijev rezaCem za cijevi.

2 Odstranite srh s odrezanim krajem okrenutim prema dolje tako
da komadic¢i ne udu u cijev.

Priruénik za postavljanje
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5 Instalacija

1

a—/ \b

a Rezite to¢no pod pravim kutovima.
b Uklonite srh.

3 Uklonite holender maticu s protupovratnog ventila i stavite
holender maticu na cijev.

4 Prosirite cijev. Postavite to¢no u polozaj prikazan na sljedecoj
ilustraciji.

2

Alat za prosirenje | Konvencionalan alat za proSirenje
cijevi za R410A cijevi
(stezni tip)

Stezni tip
(Ridgid tip)

Tip s krilnom
maticom

(Imperial tip)
1,5~2,0 mm

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm

5 Provjerite da li je proSirenje dobro izvedeno.

a—&E—b

a Unutarnja povrsina proSirenja mora biti besprijekorna.

b ZavrSetak cijevi mora biti ravnomjerno prosiren u
savr§enom krugu.

¢ Pazite da je stavljena holender matica.

5.3.5 Koristenje zapornog ventila i servisnog
prikljucka

Za rukovanje zapornim ventilom
Imajte na umu sljedec¢e smjernice:

= Zaporni ventili tvorni¢ki su zatvoreni.

= Sljedec¢a ilustracija prikazuje svaki dio koji je potreban za
rukovanje ventilom.

Servisni priklju¢ak i poklopac servisnog priklju¢ka
Klip ventila

Priklju€ak lokalnih cijevi

Poklopac klipa

Q0T

= Oba zaporna ventila drzite otvorenima tijekom rada.

= NE primjenjujte preveliku silu na klip ventila. To moze oStetiti
kuciste ventila.

= Zaporni ventil uvijek privrstite vilicastim klju¢em, a zatim
momentnim klju¢em zategnite ili otpustite maticu s proSirenjem.
Vilicasti klju¢ NE postavljajte na poklopac klipa ventila jer to moze
prouzrociti istjecanje rashladnog sredstva.

a Vilicasti klju¢
b Momentni klju¢

= Ako se ocCekuje da ¢e radni tlak biti nizak (npr. tijekom hladenja
dok je vanjska temperatura niska), zabrtvite maticu s proSirenjem
u zapornom ventilu na plinovodu s pomocu silikonskog brtvila
kako biste sprijecili smrzavanije.

Silikonsko brtvilo, pazite da ne bude pukotina.

Za otvaranje/zatvaranje zapornog ventila
1 Uklonite poklopac ventila

2 Umetnite imbus klju¢ (faza tekucine: 4 mm, faza plina: 6 mm) u
klip ventila i okrenite Kklip ventila:

U smjeru suprotnom od kazaljki na satu za otvaranje.
U smjeru kazaljki na satu za zatvaranje.

3 Kada se klip ventila viSe ne moze okretati, prestanite s
okretanjem. Ventil je sada otvoren/zatvoren.

Za rukovanje poklopcem klipa ventila

Imajte na umu sljede¢e smjernice:

= Poklopac klipa ventila zabrtvljen je na mjestu oznacenom
strelicom. NE osStecujte ga.

= Nakon rukovanja zapornim ventilom obavezno dobro pri¢vrstite
poklopac klipa ventila.

= Moment zatezanja pronaci ¢ete u sljedecoj tablici.

= Nakon pritezanja poklopca provjerite istjeCe li rashladno sredstvo.

Stavka Moment zatezanja (N°m)
Poklopac klipa ventila, faza 21,6~27,4@
tekucine 32.7~39,90)
Poklopac klipa ventila, faza plina 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Poklopac servisnog prikljucka 10,8~14,7

(a) Zaklase 50i 60.
(b) Zaklasu 71.

Za rukovanje poklopcem servisnog prikljucka
Imajte na umu sljede¢e smjernice:

= Uvijek upotrijebite crijevo za punjenje opremljeno iglom za
smanjivanje tlaka u ventilu, jer je servisni prikljucak ventil tipa
Schréader.

= Nakon rukovanja servisnim prikljukom ¢&vrsto pritegnite poklopac
servisnog prikljucka. Moment pritezanja pronaci cete u tablici u
poglavlju "Za rukovanje poklopcem klipa ventila" na stranici 13.

= Nakon pri¢vrS¢ivanja poklopca servisnog priklju¢ka provjerite
istjeCe li rashladno sredstvo.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Split-serije R410A
3P360062-1H — 2016.09

DAIKIN

Priruénik za postavljanje

13



5 Instalacija

5.3.6 Za priklju¢ivanje cjevovoda rashladnog
sredstva na vanjsku jedinicu

1 Spojite priklju¢ak rashladne tekuéine s unutarnje jedinice sa
zapornim ventilom tekucine vanjske jedinice.

[
b
Zaporni ventil tekucine

Zaporni ventil plina
¢ Servisni prikljuéak

To

2 Spojite priklju¢ak za rashladni plin s unutarnje jedinice sa
zapornim ventilom rashladnog sredstva vanjske jedinice.

5.4 Provjera cjevovoda rashladnog
sredstva

5.4.1 Za provjeru curenja

@ OBAVIJEST

NE premasujte maksimalan radni tlak jedinice (pogledajte
“PS High” na nazivnoj plocici jedinice).

@ OBAVIJEST

Uvjerite se da je upotrijebljena ispitna sapunica nabavljena
od VaSeg dobavljata opreme. Nemojte upotrebljavati
obi¢nu vodenu sapunicu jer moze uzrokovati pucanje
'holender' matice (vodena sapunica mozZe sadrzavati soli
koje upijaju vlagu koja ¢e se zalediti kada se cijev ohladi),
i/ili dovesti do korozije 'holender' spojeva (u vodi sapunice
moze biti amonijaka koji uzrokuje nagrizanje izmedu
mjedene matice i proSirenja bakarne cijevi).

1 Napunite sustav dusikom do tlaka na manometru od najmanje
200 kPa (2 bar). PreporuCuje se stavljanje pod pritisak od
3000 kPa (30 bar) radi otkrivanja malih pukotina.

2 Provjerite postoji li curenje primjenom otopine za test
mjehuri¢ima na sve spojeve.

3 Ispustite sav dusik.

5.4.2 Za vakuumsko isusSivanje

Spojite vakuumsku crpku i granu manometra kako slijedi:

1Y
o
=

b

(]

K

ks
r

g h i
Manometar
Grana manometra
Niskotla¢ni ventil (Lo)
Visokotla¢ni ventil (Hi)
Crijeva za punjenje
Vakuumska crpka
Servisni priklju¢ak
Poklopci ventila
Zaporni ventil plina
Zaporni ventil tekucine

—_—-TQ -s® Q20T O

-

Na sustav primijenite vakuum dok tlak u grani ne pokaze
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Ostavite tako 4-5 minuta pa provjerite tlak:

Ako se tlak... Dogada se sljedece...
Ne mijenja U sustavu nema vlage.
Postupak je zavrsen.
Povisi U sustavu ima vlage. Prijedite
na sljedeci korak.

3 Praznite sustav najmanje 2 sata dok tlak u grani ne bude
-0,1 MPa (-1 bar).

Nakon isklju€ivanja crpke tlak provjeravajte barem jo$ 1 sat.

Ako NE uspijete posti¢i cilini vakuum ili ne mozete odrzati
vakuum 1 sat, u€inite sljedece:

= Ponovo provjerite ima li propustanja.
= Ponovo provedite postupak vakuumskog isusivanja.

OBAVIJEST

Obavezno otvorite zaporni ventil plina nakon postavljanja
cijevi i vakuumiranja. Ako pokrecete sustav sa zatvorenim
ventilom, kompresor se moze ostetiti.

5.5 Punjenje rashladnog sredstva

5.5.1 Za odredivanje dodatne koli€¢ine
rashladnog sredstva

Ako ukupna duljina Dogada se sljedece...
cjevovoda tekucine
iznosi...
<10m NE ulijevajte dodatno rashladno sredstvo.
>10 m R=(ukupna duljina (m) cjevovoda tekucine—
10 m)x0,020
R=dodatno punjenje (kg)(zaokruzeno u
jedinicama od 0,1 kg)
INFORMACIJE
Duljina cjevovoda jest jednosmjerna duljina cjevovoda
tekucine.
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5 Instalacija

5.5.2

Za punjenje rashladnog sredstva

UPOZORENJE

= Upotrebljavajte samo

rashladno sredstvo R410A.

Druge tvari mogu prouzroditi eksploziju i nezgode.

* R410A sadrzi fluorirane staklenic¢ke plinove. Vrijednost
njegova potencijala globalnog zatopljenja (GWP) je
2087,5. NE ispustajte te plinove u atmosferu.

@ OBAVIJEST

U Europi se emisije stakleni¢kih plinova ukupnog
punjenja rashladnog sredstva u sustavu (izrazene u
tonama ekvivalenta CO,) upotrebljavaju za odredivanje
intervala odrzavanja. Pridrzavajte se mjerodavnih zakona.

Formula za izracun emisija staklenickih plinova:
vrijednost GWP-a rashladnog sredstva x ukupno punjenje
rashladnog sredstva [u kg] / 1000

= Prilikom punjenja rashladnog sredstva uvijek nosite

zastitne rukavice i naocale.

= Upotrebljavajte alate iskljuCivo za vrstu rashladnog sredstva koja
se rabi u sustavu kako biste osigurali otpor tlaka i sprijecili ulazak

5.6

Spajanje elektricnog ozi¢enja

stranih tvari u sustav.

= Tekuce rashladno sredstvo punite na sljedeéi nacin:

OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA
SMRTNIM POSLJEDICAMA

Ako

Tada

tekucine")

Postoji sifonska cijev

(tj. na cilindru je oznaka
"opremljen sifonom za punjenje

Punite tako da je cilindar u

A

UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte visezilni
kabel.

uspravnom polozaju.

5

NEMA sifonske cijevi

Punite tako da je cilindar okrenut

UPOZORENJE

= NE ukljuCujte napajanje prije spajanja cijelog ozienja.
U suprotnom bi moglo do¢i do strujnog udara.

= Po dovrSetku radova na ozi¢enju jo$ jednom provjerite
jesu li svi vodovi pravilno spojeni prije ukljucenja
napajanja.

= Svi lokalno nabavljeni dijelovi, materijali i elektri¢ni
radovi MORAJU biti u skladu s mjerodavnim zakonima.

naopako.

= Polako otvorite cilindre rashladnog sredstva.

= Napunite tekuéim rashladnim sredstvom. Dodavanje sredstva u

plinovitom obliku moglo bi onemoguciti ispravan rad.

Preduvjet:

Prije punjenja
cjevovod spojen i ispitan (tlacna proba i vakuumsko sus$enje).

UPOZORENJE

= Po zavrSetku radova na elektrici provjerite jesu li sve
elektricne komponente i priklju¢ak u kutiji s elektricnim
dijelovima dobro spojeni.

= Uvjerite se da su svi poklopci zatvoreni prije pokretanja
jedinice.

rashladnog sredstva, utvrdite da je

1 Prikljucite bocu rashladnog sredstva na servisni prikljucak.

2 Napunite dodatnu koli€inu rashladnog sredstva.

3 Otvorite zaporni ventil plina.

Ako je u slu€aju rastavljanja ili promjene lokacije sustava potrebno
ispumpavanje, viSe informacija potrazite pod naslovom "7.1 Za
ispumpavanje" na stranici 18.

5.5.3

Za pric¢vrséivanje naljepnice o fluoriranim

stakleni¢kim plinovima

1 Naljepnicu ispunite na sljede¢i nacin:

M Contains

gl gases a

[RXXX]

0| [kg——b

fF | -

GWP: XXX

(2]
S T
!_.,_l %= tCOLeq-— e

o _Jo

a

Qo0

Ako je uz jedinicu isporucena viSejezicna naljepnica o
fluoriranim stakleni¢kim plinovima (pogledaijte pribor),
odlijepite odgovarajuci jezik i zalijepite ga na a.
Tvorni¢ko punjenje rashladnog sredstva: pogledajte
nazivnu plocicu jedinice

Napunjena dodatna koli¢ina rashladnog sredstva
Ukupno punjenje rashladnog sredstva

A UPOZORENJE

= Ako N-faza napajanja nedostaje ili je pogreSna, moze
doci do kvara na opremi.

= Uspostavite pravilno uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu
na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje
telefona. Nepotpuno uzemljenje moze prouzroditi strujni
udar.

= Postavite potrebne osigurace ili prekidace.

= Elektricno ozicenje ucvrstite kabelskim vezicama tako
da kabeli NE dodu u kontakt s ostrim rubovima ili
cijevima, osobito na strani visokog tlaka.

= NE upotrebljavajte oblozene zice, upletene zice vodica,
produzne kabele ili prikljucke sa zvjezdastog sustava.
Mogu prouzrociti pregrijavanje, strujni udar ili pozar.

* NE postavljajte kondenzator za brzanje u fazi, buduci
da je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator
za brzanje u fazi smanjit ¢e performanse i moze
prouzrociti nezgode.

= U jedinicu NE postavljajte lokalno nabavljene elektricne
dijelove.

= NE spajajte napajanje unutarnje jedinice s vanjskom
jedinicom. To bi moglo dovesti do strujnog udara ili
poZara.

= NE razvodite snagu druge dodatne opreme na rednu
stezaljku.

Emisije stakleni¢kih plinova ukupnog punjenja
rashladnog sredstva izraZzene u tonama ekvivalenta CO,
GWP = potencijal globalnog zatopljenja

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Instalacija

@ OBAVIJEST

Mjere opreza kod polaganja naponskih vodova:

= Ne spajajte Zice razli¢itih promjera na isti prikljucak za
napajanje (nezategnutost u ozi¢enju moze izazvati
nenormalno zagrijavanje).

= Kada spajate zZice jednakog promjera, spajajte ih prema
donjoj slici.

N
( ][ ) o L
(X1 | [ ]

O X X

= Za ozi€enje upotrijebite Zicu namijenjenu za napajanje i
Cvrsto je spojite, a zatim osigurajte da se sprijeCi
prenoSenje naprezanja na razvodnu plocu.

= Upotrijebite odgovarajuci odvijaC za pritezanje vijaka
priklju¢ka. Odvija¢é s malim vrhom ¢ée ostetiti glavu i
onemoguciti pravilno pritezanje.

= Prejako zatezanje vijaka priklju¢nice moze ih slomiti.

Skinite izolaciju (20 mm) sa Zica.
a

Imajte na umu slijedece:

a Skinite izolaciju Zice do ove tocke
b Prekomjerno ogoljena Zica moze prouzro€iti strujni udar ili
gubljenje struje.

= Ako su posrijedi upletene Zzice vodi¢a, na vrh stavite okruglu
kabelsku stopicu na gnjec€enje. Okrugli priklju¢ak postavite na Zicu
sve do pokrivenog dijela pa ga pri¢vrstite odgovaraju¢im alatom.

b a
a Visezilni kabel
b Kabelska stopica s rupom za vijak

= Zaugradnju zZica primijenite sljede¢e metode:

Tip zice Nacin postavljanja
Zica s jednom cb
jezgrom |_| AA
ta__[|@)| -~ 0_@

a Uvijena jednozilna zZica
b Vijak

¢ Ravna podloska

a bc

T —a

Upletena zica vodica
s okruglom
kabelskom stopicom

a Prikljucak
b Vijak

¢ Ravna podloska

Zatezni momenti

Stavka Moment sile stezanja (N°m)

1,2~1,5

M4 (X1M)
M4 (uzemljenje)

Oprema zadovoljava normu EN/IEC 61000-3-12 (Europski/
medunarodni tehni¢ki standard koji propisuje ograni¢enje za
harmoni¢ne struje proizvedene opremom koja je prikljuena na
sustav javne niskonaponske mreze s ulaznom strujom >16 A i <75 A
po fazi.).

5.6.1 Specifikacije standardnih komponenti

ozienja
Komponenta
Kabel za strujno Napon 220~240V
napajanje Faza 1~
Frekvencija 50 Hz
Veli€ina zZica Mora biti u skladu s
vazecim propisima
Spojni kabel Minimalni presjek kabela
od 2,5 mm? i primjenjiv za
220~240 V
Preporuceni vanjski osigurac 20 A
Prekida¢ dozemnog spoja Mora biti u skladu s
vazecim propisima

5.6.2 Za spajanje elektricnog ozi¢enja vanjske
jedinice
1 Skinite vanjsku plocu.

2 Uklonite poklopac razvodne kutije.

3 Otvorite stezaljku zice.

4 Spojite spojni kabel i elektriéno napajanje kako slijedi:

f ~
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6 Pustanje u pogon

5 Cvrsto pritegnite vijke prikljutaka. Preporudujemo primjenu
Philips odvijac¢a.
6 Postavite poklopac razvodne kutije.

Postavite vanjsku plocu.

5.6.3 Usteda elektricne energije upotrebom
nacina mirovanja

O naéinu mirovanja

Ovim se nac¢inom rada iskljuCuje napajanje vanjske jedinice, a
unutarnja se jedinica prebacuje u nacin mirovanja. Time se smanjuje
potroSnja snage unutarnje jedinice. Ovaj nacin rada vrijedi samo za
sliede¢e modele: FTXS50K2V1B, FVXG50K2V1B, FTXG50LV1BW i
FTXG50LV1BS.

INFORMACIJE

Nacin mirovanja se na jedinicama mozZe upotrebljavati
SAMO na prethodno opisani nacin.

A UPOZORENJE

Prije spajanja ili odvajanja prikljucka uvjerite se da je
napajanje iskljuceno.

INFORMACIJE

MORATE spajiti priklju€ak ako upotrebljavate unutarnju
jedinicu koja NE podrzava nacin mirovanja.

Za postavljanje na¢ina mirovanja
1 Iskljucite napajanje.
2 Skinite vanjsku plocu.
3 Uklonite poklopac razvodne kutije.
4

Odvojite priklju¢ak za nac¢in mirovanja.

g
B ¢

5 Ukljucite napajanje

5.6.4 Hladenje prostorija s opremom i
racunalima pri niskim temperaturama

O nacdinu za nestambene objekte

Ovaj nacin rada posebno je namijenjen za hladenje, primjerice,
prostorija s opremom ili racunalima. NIKADA ga ne upotrebljavajte u
stambenim ili uredskim prostorima u kojima borave ljudi.

Za postavljanje na¢ina za nestambene objekte

Kada prerezete premosnik J6 na tiskanoj plocici, radni raspon
prosSirit ¢e se do —15°C. Nacin za nestambene objekte zaustavit ce
se ako vanjska temperatura padne ispod —18°C i ponovno se
pokrenuti kada se temperatura opet povisi.

1 Uklonite vijke na gornjoj ploci.
2 Uklonite zastitni poklopac za sprije¢avanje kapanja.

3 Presijecite premosnik (J6) na tiskanoj plocici.

a Gornja plo¢a
b Zastitni poklopac za sprieCavanje kapanja
c TISKANA PLOCICA

INFORMACIJE

= |z unutarnje jedinice mogu se Siriti isprekidani zvukovi
zbog uklju€ivanja i iskljuCivanja ventilatora vanjske
jedinice.

NE postavljajte ovlazivace ili druge predmete koji mogu
povecati vlaznost zraka u prostorijama prilikom
upotrebe nacina za nestambene objekte.

Presijecanjem premosnika J6 postiZze se najveca brzina
ventilatora unutarnje jedinice.

5.7 Dovrsetak postavljanja vanjske
jedinice
5.71 Za dovrsetak postavljanja vanjske
jedinice
1 lzolirajte i pricvrstite cijevi rashladnog sredstva i spojni kabel na
sljedec¢i nacin:

Plinska cijev

Izolacija cijevi plina
Spojni kabel

Cijev za tekuéinu
Izolacija cijevi tekucine
Zavrsna traka

-0 Q0T QO

2 Postavite servisni poklopac.

6 Pustanje u pogon

@ OBAVIJEST

NIKADA ne upotrebljavajte jedinicu bez termistora i/ili
senzora tlaka / tlacnih sklopki. U suprotnom bi moglo do¢i
do pregaranja kompresora.

6.1 Mjere opreza kod pustanja u rad

INFORMACIJE

Tijekom prvog razdoblja rada jedinice potrebna snaga
moze biti viSa od navedene na nazivnoj plo€ici jedinice.
Ova pojava dogada se zbog kompresora kojemu je za
stabilan rad i stabilnu potroSnju elektricne energije
potrebno vrijeme neprekidnog rada od 50 sati.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Split-serije R410A
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7 Odlaganje na otpad

@ OBAVIJEST

NIKADA ne upotrebljavajte jedinicu bez termistora ifili
senzora tlaka / tlanih sklopki. U suprotnom bi moglo doci
do pregaranja kompresora.

6.2 Kontrolni popis prije pustanja u
pogon

NE pokrecite sustav prije nego Sto provjerite sljedece:

O] Unutarnja jedinica pravilno je postavljena.

] Vanjska jedinica pravilno je postavljena.

] Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su
zategnuti.

] Osiguradi ili lokalno postavljeni zastitni uredaji postavljaju
se u skladu su s ovim dokumentom i nisu premosteni.

] Napon napajanja mora odgovarati naponu na
identifikacijskoj naljepnici uredaja.

(] NEMA olabavljenih spojeva niti oSteéenih elektricnih
dijelova u razvodnoj kutiji.

(] NEMA ostecenih dijelova niti priklijestenih cijevi unutar
unutarnje i vanjske jedinice.

] Rashladno sredstvo NE curi.

] Cijevi rashladnog sredstva (plina i tekucine) toplinski su
izolirane.

(] Postavljene su cijevi odgovarajuce veliine i cijevi su
pravilno izolirane.

O] Zaporni ventili (plina i tekucine) na vanjskoj jedinici
potpuno su otvoreni.

(] Sljiedeca lokalna ozi€enja postavljena su izmedu vanjske
i unutarnje jedinice u skladu s ovim dokumentom i
vazec¢im zakonima.

(] Odvod kondenzata
Provjerite isti¢e li odvod neometano.

Moguca posljedica: Kondenzirana voda moze kapati.
] Unutarnja jedinica prima signale s daljinskog upravljaca.
(] Za spojni kabel upotrijebljene su propisane Zice.

6.3 Za probni rad

Preduvjet: Napajanje mora biti u propisanom rasponu.

Preduvjet: Probni se rad moze obaviti u nacinu hladenja ili nacinu
grijanja.
Preduvjet: Probni rad treba se obaviti u skladu s priru¢nikom za

rukovanje unutarnjom jedinicom kako bi se osigurao pravilan rad
svih funkcija i dijelova.

1 U nacinu hladenja odaberite najnizu temperaturu koja se moze
programirati. U nacinu grijanja odaberite najviSu temperaturu
koja se moze programirati. Probni se rad po potrebi moze
onemoguciti.

2 Kada se probni rad dovrsi, postavite temperaturu na uobi€ajenu
razinu. U nacinu hladenja: 26~28°C, u nacinu grijanja:
20~24°C.

3 Sustav prestaje raditi 3 minute nakon isklju¢enja jedinice.

INFORMACIJE

» Cak i kada je jedinica isklju¢ena, ona trosi elektridnu
energiju.

= Kada dode do prekida napajanja, pa se ono ponovno
uspostavi, jedinica c¢e nastaviti raditi prethodno
odabranim nacinom.

6.4 Za pokretanje i zaustavljanje
prinudnog hladenja

Postoje 2 nacina za obavljanje prinudnog hladenja:

1 kada se upotrijebi sklopka za ukljuCenje/iskljucenje unutarnje
jedinice (ako se on nalazi na unutarnjoj jedinici),

2 kada se upotrijebi sklopka za prinudno hladenje vanjske
jedinice.

Nacin 1: kada se upotrijebi sklopka za uklju¢enje/isklju¢enje
unutarnje jedinice

Sklopku za uklju€enje/iskljucenje unutarnje jedinice drzite pritisnutu
najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Jedinica ¢e poceti raditi. Nacin prinudnog hladenja
automatski se zaustavlja nakon 15 minuta. Za zaustavljanje rada
pritisnite sklopku za uklju¢enje/isklju¢enje.

Nacin 2: kada se upotrijebi vanjska jedinica

= Ukljucite vanjsku jedinicu.

= Pritisnite sklopku za prinudno hladenje (SW1) tijekom manje od
3 minute nakon uklju€enja napajanja. Rezultat: Jedinica pocinje
raditi.

= Nadin prinudnog hladenja automatski ¢e se zaustaviti nakon
15 minuta. Za zaustavljanje rada pritisnite sklopku (SW1).

6.5 Uklju€ivanje vanjske jedinice

ViSe informacija o konfiguraciji i pustanju sustava u rad potrazite u
priru¢niku za postavljanje unutarnje jedinice.

7 Odlaganje na otpad

71 Za ispumpavanje

Primjer: Radi zastite okoliSa obavite ispumpavanje prilikom
premjestanja ili odlaganja jedinice.

Priruénik za postavljanje

18

DAIKIN

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Split-serije R410A
3P360062-1H — 2016.09



8 Tehnicki podaci

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE 1 Uklonite poklopac ventila sa zapornog ventila tekucine i

tila plina.
Prepumpavanje — Curenje rashladnog sredstva. Ako Zapornog ventia piina

Zelite prepumpati sustav, a postoji curenje u krugu 2 lzvrsite prinudno hladenje.
rashladnog sredstva: 3 Nakon 5 do 10 minuta (nakon samo 1 ili 2 minute u slu&aju vrlo
= NEMOJTE koristiti funkciju automatskog ispumpavanja niskih temperatura u okolini (<-10°C)), zatvorite zaporni ventil
kojom mozZete sve rashladno sredstvo iz sustava skupiti tekucine s pomocu imbus kljuca.
u  vanjsku  jedinicu. ~ Moguéa  posljedica: 4 Manometrom provjerite je li dosegnut vakuum.
Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska . . . o .
zraka u kompresor tiiekom rada. 5 Nakon 2-3 minute zatvorite zaporni ventil plina i zaustavite

prinudno hladenje.

= Koristite zasebni sustav sakupljanja tako da jedinica b
kompresora NE mora raditi.

l j—_ C

@ OBAVIJEST
a

Tijekom postupka ispumpavanja zaustavite kompresor
prije uklanjanja cjevovoda rashladnog sredstva. Ako @
tijekom ispumpavanja kompresor i dalje radi i zaporni ventil d

G—u

4
je otvoren, u sustav ée se usisati zrak. Neuobicajeni tlak u e 2
krugu rashladnog sredstva rezultirat ¢e kvarom
kompresora i ozljedama.

Zaporni ventil plina
Smijer zatvaranja
Sesterokutni kljug
Poklopac ventila
Zaporni ventil tekucine

Postupkom ispumpavanja rashladno sredstvo potpuno ¢e se izvuci
iz sustava u vanjsku jedinicu.

®©Q 0T

8 Tehnic€ki podaci

Podset najnovijih tehnickih podataka dostupan je na regionalnim Daikin internetskim stranicama (javno dostupno). Potpuni set najnovijih
tehnickih podataka dostupan je na Daikin extranetu (potrebna autentikacija).
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8 Tehnicki podaci

8.1 Elektricka shema

Objedinjena legenda dijagrama ozienja

Primjeniive dijelove i brojéane oznake potraZite na naliepnici dijagrama oZicenja koja se nalazi na jedinici. Za broj¢ano oznacavanije svih dijelova upotriebliene su
arapske brojke u uzlaznom redoslijedu, a ono je u pregledu u nastavku oznaceno simbolom ™" u $ifri dijela.

e PREKIDAC D ZASTITNO UZEMLJENJE
—@— PRIKLJUCAK ZASTITNO UZEMLJENJE (VIJAK)
—= , D» PRIKLJUCNICA @ ISPRAVLJAC
JT- UZEMLJENJE —-)— PRIKLJUCAK RELEJA
s i B == LOKALNO OZICENJE Iﬁ KRATKOSPOJNA PRIKLJUCNICA
e — OSIGURAC —OO— TERMINAL
@‘_ UNUTARNJA JEDINICA [T 1] PRIKLJUCNALETVICA
INDOOR
-_D_ VANJSKA JEDINICA o e STEZALJKAZICE
OUTDOOR
BLK : CRNO GRN : ZELENO RUZICASTO WHT : BIELO
BLU : PLAVO GRY : SNO PRP, PPL GRIMIZNO YW : ZUTO
BRN : SMEBE ORG : NARANCASTO CRVENO
AP TISKANAPLOCICA PS PREKIDNO NAPAJANJE
BS* TIPKALO UKLJUCENO/ISKLJUCENO, SKLOPKAZARAD PTC* PTC TERMISTOR
BZ H‘O ZUJALICA Q BIPOLARNI TRANZISTOR S IZOLIRANOM
UPRAVLJACKOM ELEKTRODOM (IGBT)
c* KONDENZATOR QDI PREKIDAC DOZEMNOG SPOJA
AC, CN¥, E*, HA*, HE, HL*, HN*, PRIKLJUCAK, PRIKLJUCNICA QL ZASTITAOD PREOPTERECENJA
HRY, MR*_A, MR* B, S*,U,V,
W, X*A
D%, V*D DIODA QM TERMOSKLOPKA
DB* DIODNI MOST R* OTPORNIK
DS* DIP SKLOPKA RT TERMISTOR
E'H GRIAC RC PRIJAMNIK
F*U, FU* (KARAKTERISTIKE OSIGURAC s'C GRANICNA SKLOPKA
POTRAZITE NATISKANOJ PLOCICI
UNUTAR JEDINICE)
FG* PRIKLJUCNICA (OKVIR UZEMLJENJA) S PREKIDAC S PLOVKOM
H* OZICENJE S*NPH SENZOR TLAKA (VISOKOG)
H*P, LED*, V'L PILOT SVJETLO, SVIJETLECA DIODA S*NPL SENZOR TLAKA (NISKOG)
HAP SVIJETLECA DIODA (ZELENI ZASLON SERVISA) S*PH, HPS* PRESOSTAT (VISOKI TLAK)
VISOKI NAPON VISOKI NAPON S*PL PRESOSTAT (NISKI TLAK)
IES SENZOR INTELIGENTNO OKO ST TERMOSTAT
IPM* INTELIGENTNI MODUL NAPAJANJA S*W, SW* SKLOPKAZARAD
K*R, KCR, KFR, KHUR MAGNETSKI RELEJ SA* ODVODNIK PRENAPONA
L POD NAPONOM SR*, WLU PRIJAMNIK SIGNALA
L ZAVOUNICA SS* SKLOPKAZAODABIR
'R REAKTOR SHEET METAL NEPOMICNA PLOCA PRIKLJUCNE LETVICE
M KORACNIMOTOR TR TRANSFORMATOR
MC MOTOR KOMPRESORA TC,TRC ODASILIAC
MF MOTOR VENTILATORA VARV VARISTOR
MP MOTOR CRPKE ZA ODVOD KONDENZATA VR DIODNI MOST
M's MOTOR PREKLOPNOG KRILCA WRC BEZICNI DALJINSKI UPRAVLJAC
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETSKI RELEJ X TERMINAL
N NEUTRALNIVODIC XM PRIKLJUCNALETVICA (BLOK)
n=* BROJ PROLAZAKAKROZ FERITNU JEZGRU Y'E ZAVOUNICA ELEKTRONICKOG EKSPANZIJSKOG
VENTILA
PAM MODULACIAAMPLITUDE IMPULSA YR, Y*S ZAVOUNICAPREKRETNOG
. ELEKTROMAGNETSKOG VENTILA
PCB* TISKANAPLOCICA z'C FERITNAJEZGRA
PM* MODUL NAPAJANJA ZFZ'F FILTAR SUMA
Prirugnik za postavljanje DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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