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1 A dokumentum bemutatasa
Célkozonség

Képesitett szerel6k

INFORMACIO

A készilék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali
aruhazi, konnydipari vagy mezdgazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kdvetkez6kbdl all:

= Kiiltéri egység szerelési kézikonyve:
= Szerelési utasitasok
= Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozaban)

A mellékelt dokumentacié legujabb verzidjat a regiondlis Daikin
webhelyen vagy forgalmazojatédl szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl
kiadasok ennek forditasai.

Miiszaki technikai adatok

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak teljes dokumentaciéjat
az Daikin extraneten (jelszé sziikséges) szerezheti be.

1.1 A figyelmeztetések és
szimboélumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sérilést okozé helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

> B

5.5 Hitékozeg feltdltése.... 14
551 A tovabbi hiitékézeg mennyiségének Aramiités veszélye.
meghatarozasa 14
552  Hitdkézeg feltoltése .. 15 A‘f} VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE
553 A,ﬂuoro..z ott' u'veghazhatasu gazokra figyelmeztetd Széls6ségesen magas vagy alacsony hémérséklet, fennall
CIMKE FOGZItESE.....cuvieviiiieeiiee e 15 az 6aési sériilés veszélve
5.6 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa..............c.ccceeeivinnene 15 z egesi serules veszelye.
5.6.1 A szabvanyos huzalozasi 6sszetevék miszaki VESZELY: ROBBANAS VESZELYE
JRHEMZBI oo 16 :
5.6.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa a kiiltéri Robbanas veszélye.
EYSEUENN ...t 17
5.6.3 Aram megtakaritasa a készenléti lizemmaéd A FIGYELEM
hasznalataval .............cccveeiiiiiiecee e 17 Sulyos vagy halalos sériilés veszélye.
5.6.4 Berendezések és szamitogéptermek hiitése
alacsony kiiltéri hémérséklet esetén 17 & FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG
5.7  Akultéri egység felszerelésének befejezése 18 4 3
5.71 A kiltéri egység felszerelésének befejezése.............. 18 f VIGYAZAT
6 Belzemeles 18 Enyhe vagy kozepesen stlyos sériilés veszélye.
6.1 Biztonsagi eldirasok a belizemeléskor...........c.cceeviiiieiiiiinens 18
6.2  Beiizemelés el6tti ellendrzélista............occoooooeoreoceriorocccrrronee 18 TAJEKOZTATAS
6.3 Prébalizem végrehajtasa .........ccocoveeeiiiiiiiiiiiie 18 Berendezések vagy vagyontérgyak sérilésének VeSZéIye.
6.4 A kényszeritett hiités inditasa és ledllitdsa .............c..ccceeieee 18
6.5  AKUltéri egység beiNditasa .........coccoovvvvveeeereeeeeereeeseseeen 19 INFORMACIO
7 Hulladékkezelés 19 Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.
71 LeSZIVattyUZas .......cocviiiiiiiieciicc 19
8 Miiszaki adatok 19
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2 Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

Jelolés

Magyarazat

3]

Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és
Uzemeltetési kézikdnyvet, illetve tekintse meg a
huzalozasi utmutato abrat.

Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt
olvassa el a szerelési kézikonyvet.

[N

-| Tovabbi informacidkat az "Referencia utmutaté a

beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban

talal.

2

Altalanos biztonsagi
ovintézkedések

= A dokumentumban leirt 6vintézkedések mindegyike nagyon fontos
témakat fed le, ezért pontosan kdvesse azokat.

= A rendszer lizembe helyezését, és a szerelési kézikdnyvben leirt
miiveleteket csak képzett szakemberek végezhetik el.

= Bizonyosodjon meg réla, hogy a felszerelés helye elbirja az
egység sulyat és rezgését.

A

FIGYELEM

A hitéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfeleld
Ovintézkedéseket. Ha hltékézeggaz-szivargast észlel,

azonnal szelléztesse ki a teruletet. Lehetséges
kockazatok:
= A til magas hiitékozeg-koncentracié zart térben

oxigénhianyt okozhat.

= Ha a hitékdzeggaz tlzzel érintkezik, mérgezd gaz
termel&édhet.

TAJEKOZTATAS
A helytelen Gzembe helyezés, illetve a berendezés vagy
kiegésziték helytelen csatlakoztatasa aramutést,

rovidzarlatot, szivargast, tuzet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Kizardlag a Daikin altal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionalis berendezéseket
és potalkatrészeket hasznaljon.

FIGYELEM

Kérje meg a forgalmazot, hogy helyezze at és szerelje fel
Ujra a légkondicionalét. A nem megfelelé izembe helyezés
vizszivargast, aramutést és tiizet okozhat.

FIGYELEM

Ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas amperszamuval
vagy valamilyen vezetékkel. Vezeték/rézdrét hasznalatakor
az egyseg tonkre mehet vagy tlizet okozhat.

VIGYAZAT
Hosszabb id6kdézonként ellendrizni  kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A

meghibasodott berendezés leeshet és sérulést okozhat.

VIGYAZAT

A sérllések elkerlilése érdekében NE érintse meg a
berendezés leveg6bemenetét vagy aluminium bordait.

> B> BB P

FIGYELEM

Ne helyezzen semmilyen targyat a kiltéri egység
kdzvetlen kornyezetébe, és akadalyozza meg a levelek
vagy mas hulladék Osszegyllését az egyseg korul. A
levelek kozott kis allatok telepedhetnek meg, amelyek
bemaszhatnak az egységbe. Ha bejutottak az egységbe,
ezek az adllatok hibas mikodést, fustot vagy tuzet
okozhatnak, ha hozzaérnek az elektromos alkatrészekhez.

INFORMACIO
A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

A

FIGYELEM

= Ne probdlja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy felUjitani, mert
a szakszer(tlen szétszerelés vagy Uzembe helyezés
aramitést vagy tlizet okozhat. Forduljon a
forgalmazohoz.

= Hit6kozeg-szivargas esetén ellendérizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hiitékozeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és
nem tlzveszélyes, de mérgezé gaz keletkezik, ha a
helyiség levegéjébe keriil, majd héforrassal érintkezik,
példaul hésugarzéval, gazf6zével stb. Az Gjbdli
Uzemeltetés elétt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia kell, hogy a szivargas helye ki
lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

A

FIGYELEM

Kérje meg a forgalmazét, hogy helyezze Ulzembe és
szerelje fel Ujra a légkondicionalét. A nem megfeleld
Uzembe helyezés vizszivargast, aramuitést és tizet
okozhat.

TAJEKOZTATAS

Miel6tt eltavolitana a hitékozegcsdveket a leszivattyuzas
Uzemmdd soran, allitsa le a kompresszort. Ha a
kompresszor mikddik, és az elzaroszelep nyitva van a
leszivattyuzas soran, leveg6 kertlhet a rendszerbe. A
hitékozeg-korben 1évé rendellenes nyomas a kompresszor
meghibasodasahoz vagy mas hibahoz vezet.

FIGYELEM

Ne szerelje fel a légkondicionalét olyan helyre, ahol
gyulékony gaz szivaroghat. Ha a gaz szivarog és a
légkondicionald kézelében marad, tiiz Gthet ki.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg réla, hogy a szerelés, a tesztelés és a
felhasznalt alapanyagok kivalasztasa a vonatkozo térvényi
el6irasok szerint torténik (a Daikin dokumentacidban leirt
Utmutatasok betartasa mellett).

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

= Mlkodés kozben vagy kozvetlenil utana NE érintse
meg a hiité- és vizcsdveket vagy a belsé alkatrészeket.
Azok hémérséklete tulsagosan magas vagy alacsony
lehet. Varjon, amig az alkatrészek ismét megfeleld
hémérsékletliek lesznek. Ha mindenképpen meg kell
érintenie azokat, viseljen véddékesztyiit.

= NE érintse meg az esetleg kiszivargé hiitéfolyadékot.

FIGYELEM

A helyszini huzalozast és alkatrészeit egy képesitett
villanyszerelébnek  kell  felszerelnie, a  vonatkozo
eléirasoknak megfeleléen.

FIGYELEM

Az aramités és a tliz megel6zése érdekében gydz6djon
meg roéla, hogy a foldzarlatjelz6 fel lett szerelve.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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3 A doboz bemutatasa

A FIGYELEM

CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Ugyeljen ra, hogy a helyszini huzalozas megfeleljen a
vonatkozo6 jogszabalyoknak.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez
mellékelt huzalozasi rajz szerint kell végrehajtani.

= NE gyomoszoljon Osszetekert kabeleket az egységbe,
és lUlgyeljen arra, hogy a kabelek ne érjenek a
csOvekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozasokra nem hat-e kiilsé nyomas.

= Gondoskodjon megfelel6 foldelésrél. NE foldelje az
egységet gazcsovekhez, vizcsdvekhez, tulfesziiltség-
levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A helytelen
foldelés aramitést eredményezhet.

= Csak kulon aramkort szabad hasznalni. TILOS egy
masik készllékkel k6z6s aramellatasrol tizemeltetni.

= Gondoskodjon réla, hogy be legyenek épitve a
sziikséges biztositékok és megszakitok.

= Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot.
Ennek elmulasztasa aramuitéshez vagy tlizhoz
vezethet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze,
hogy kompatibilis-e az inverterrel (vagyis ellenall-e a
nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakité feleslegesen
kioldhat.

A FIGYELEM

Ha a tapkabel sériilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy szakemberre kell
bizni a cseréjét.

3 A doboz bemutatasa

3.1 Kiltéri egység

3.1.1 Tartozékok eltavolitasa a kiiltéri
egységbdl

a b ® d
}; 1% 1% 1x
<

a Kultéri egység szerelési kézikbnyve

b  Fluorozott, Uveghazhatasu gazokra figyelmeztet6é cimke

¢ Fluorozott, Giveghazhatasu gazokra figyelmeztetd
tébbnyelvi cimke

d Leereszt6 szelep (a csomagolédoboz aljaban talalhato)

4 Elokészuletek

4.1 A felszerelés helyének
elékészitése
= Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all
rendelkezésre az egység mozgatasahoz.

= Ugy helyezze el az egységet, hogy a kiaramlé meleg/hideg levegé
vagy a mikodés zaja senkit NE zavarjon.

= Zavaro lehet a miikodés hangja (példaul halészoba kdzelében).

= Az egység korul legyen elegendé tér a szereléshez és
szell6zéshez.

= Kerllje az olyan helyeket, ahol gyulékony gaz szivaroghat.

Az interferencia elkerllése érdekében a tapkabelek legyenek
legaldbb 1 méter tavolsagra a televizio- vagy radidkészulékektdl. A
radidjel hullamhosszatol fliggéen elképzelhetd, hogy 3 méter
tavolsag sem elégséges.

A FIGYELEM

NE helyezzen olyan targyakat a beltéri és/vagy kultéri
egység ala, amelyek vizesek lehetnek. Ebben az esetben
a f6 egységen lecsapddott folyadék, a hitécsovek, a
légsz(iré vagy az elvezetd lezaréja csdpdghet. Igy a
késziilék ala helyezett targy meghibasodhat vagy piszkos
lehet.

411 A kultéri egység felszerelési helyére
vonatkozo kovetelmények

Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos kdvetkezd iranyelveket:
~__>100 >350

<1200

(mm)

a Levegbkimenet
b Leveg&bemenet

@ TAJEKOZTATAS

= NE helyezze egymasra az egységeket.

= NE fluggessze a mennyezetre az egységet.

A kiltéri egység levegbkimenetét éré erés szél (218 km/h)
rovidzarlatot okoz (az elvezetett levegd beszivasa miatt). Ez az
alabbi kdvetkezményekkel jarhat:

= amikodési teherbiras csokkenése,
= gyakori fagyasi gyorsulas a fiitési izemmaddban,

= a mikodés megszakadasa az alacsony nyomas csokkenése vagy
a magas nyomas névekedése miatt;

= a ventildtor karosodasa (ha folyamatosan er6s szél éri a
ventilatort, eléfordulhat, hogy nagyon gyorsan kezd forogni, amig
el nem torik).

Ha a leveg6kimenet szélnek van kitéve, ajanlott egy terel6lemez
felszerelése.

Ajanlott ugy elhelyezni a kultéri egységet, hogy a levegébemenet a
falra nézzen, és NE legyen kozvetlenil kitéve a szélnek.

i
~

a Terel6lemez

Szerelési kézikdnyv
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4 Elokésziiletek

b Uralkod6 szélirany
¢ Leveg6kimenet

NEM szabad az egységet az alabbi helyeken felszerelni:

= Ahol asvanyolajpara, olajos permet vagy g6z lehet a levegében. A
mianyag alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz
szivaroghat.

NEM ajanlott az egységet az alabbi helyeken felszerelni, mert az az
egység élettartamanak csdkkenéséhez vezethet:

= Ahol a feszlltség sokszor ingadozik
= Gépjarmivekre vagy hajokra
= Ahol savas vagy lugos g6z van

Tengerpart melletti beszerelés. Ugyelien ra, hogy a kiiltéri
egységet NE érje kdzvetlenll sos levegé. Ez megel6zi a magas
sétartalmu levegé okozta korréziot, ami az egység élettartamanak
csOkkenéséhez vezethet.

A kultéri egységet a tengeri széltdl védett helyre szerelje fel.

Példa: Epiilet mogé.

H HHHHBH

Ha a kultéri egységet kozvetlendl eléri a tengeri szél, szereljen fel
szélfogot.

= Szélfogé magassaga=1,5xkiltéri egység magassaga
= A szélfogo felszerelésekor Ugyeljen a szerelési tér el6irasaira.

d
c

[ D

\M‘
o &
Qo
H HHHHBA

Tengeri szél
Epiilet

Kultéri egység
Szélfogd

Q0T

A kiltéri egységet kizardlag kultéri hasznalatra, az alabbi kérnyezeti
hémeérsékleti tartomanyokra tervezték:

Modellek Flités mod Hiités mod
RXS50K2V1B -15~18°C —10~46°C
RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B  |-15~18°C 10~46°C
RXG50K3V1B

Mi? Tavolsag
Leghosszabb engedélyezett cs6hossz 30 m
Legrovidebb engedélyezett cséhossz 3m

Mi? Tavolsag

Maximalis engedélyezett 20m
magassagkulénbség

4.1.2 A kiiltéri egység felszerelési helyére
vonatkozo6 tovabbi kovetelmények hideg
éghajlat esetén

Védje a kultéri egységet a kdzvetlen havazastol, és Ugyeljen ra,
hogy a kuiltéri egységet SOHA ne boritsa be a ho.

Hotol véds fedél vagy fiilke
Alivany

Uralkodé szélirany
Leveg6kimenet

0T

= Minden esetben hagyjon legalabb 300 mm szabad helyet az
egyseég alatt. Tovabba bizonyosodjon meg arrdl, hogy az egység
legalabb 100 mm-rel a ho varhaté maximalis szintje folott van.
Tovabbi informacidk: 10. oldal "5.2 A kiltéri egység
felszerelése".

Ahol gyakori a havazas, ott a helyet feltétlendl ugy kell
megvalasztani, hogy a h6 az egység mikodését NE zavarja. Ha a
hé oldaliranybdl is eshet, akkor gondoskodni kell réla, hogy NE
eshessen ho a hdcserélé spiralra. Sziikség esetén hasznaljon
hétakaré fedelet vagy ponyvat és allvanyt.

4.2 A hiitékozegcsovek elokészitése

421 A hiitékozegcsodvekre vonatkozé
kdvetelmények

= Csobszerelési anyag: Foszforsavval dezoxidalt varratmentes
rézcso.

= A csovek atmérdje:

50-es és 60-as osztaly

Folyadékcsovek 36,4 mm (1/4")

@12,7 mm (1/2")

Gazcsovek

71-es osztaly

Folyadékcsovek 29,5 mm (3/8")

@15,9 mm (5/8")

Gazcsovek

= A csovek keménységi foka és vastagsaga:

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A split sorozat
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5 Felszere

lés

Kiilsé atméré |Keménységi fok| Vastagsag (t)®
(9)
6,4 mm (1/4")  |Lagyitott (O) 20,8 mm 2
9,5 mm (3/8") >1 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm
15,9 mm (5/8") 21 mm

(a) Az érvényes szabdlyozastol és az egység maximalis
miikddési nyomasatdl (lasd: "PS High" az egység
adattablajan) fliggéen nagyobb csévastagsagra lehet
szlikség.

4.2.2 A hiitékozegcsovek szigetelése

Ha a hémérséklet magasabb mint 30°C, és a relativ paratartalom
meghaladja a 80%-ot, akkor a szigetel6anyagoknak legalabb 20 mm
vastagnak kell lennilik, hogy ne alakulhasson ki kondenzacié a
szigetelés fellletén.

= Szigetel6anyagként polietilén habot hasznaljon:

= amelynek a hévezetési tényezéje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035
és 0,045 kcal/mh°C) kdzétt van

= amelynek héallésaga legalabb 120°C

= Szigetelési vastagsag

Csé kiils6 atmérdje | Szigetelés bels6 Szigetelési
(93,) atmérdje (9 vastagsag (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
.t
5 Felszerelés

5.1 Az egységek felnyitasa

511 A kiiltéri egység felnyitasa

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

5.2 A kultéri egység felszerelése
5.2.1 Az iizembe helyezés szerkezetének
létrehozasa

1  Ellenbrizze a felszerelés talajanak er&sségét és szintjét, hogy
az egység a felszerelés utani mikddtetéskor ne vibréljon és ne
okozzon zajt.

2 Készitse el6 az M8 vagy M10 horgonycsavarok, anyak és
csavaralatétek 4 készletét (nem tartozék).

3 Biztonsagosan rogzitse az egységeket a horgonycsavarokkal.

Ralin
Il

20 mm

(mm)

Minden esetben hagyjon legalabb 300 mm szabad helyet az egység
alatt. Tovabba bizonyosodjon meg arrél, hogy az egység legalabb
100 mm-rel a hé varhaté maximalis szintje f6l6tt van. Ebben az
esetben egy allvany épitése ajanlott.

(mm)

a Maximalis héesési magassag

Ha az egység konzolokra van felszerelve a falon, a kovetkezd
modon szerelje fel azt:

10
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5 Felszerelés

(mm)

a Maximalis héesési magassag

5.2.2 A kiiltéri egység felszerelése

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 A kondenzviz-elvezetés biztositasahoz

Gy6z6djon meg rola, hogy a kondenzvizet megfeleléen el lehet
vezetni.

@ TAJEKOZTATAS

Ha a kiltéri egység elvezetényilasai eldugulnak,
biztositson legalabb 300 mm helyet a klltéri egység alatt.

= Olyan alapra helyezze el az egységet, amely lehetévé teszi a
megfeleld elvezetést, hogy elkeriilje a jég felgyllemlését.

= Készitsen vizelvezetd csatornat az alap korul, amely elvezeti az
egység korul gyilé vizet.

= Gondoskodjon réla, hogy az elvezetett viz ne a jardara folyjon ki,
hogy fagypont alatti hdmérséklet esetén ne fagyjon le vagy valjon
csuszossa.

= Ha keretre szereli az egységet, szereljen fel egy vizallé lemezt is
az egység aljatdl legfeljebb 150 mm-re, hogy meggatolja a viz
bejutasat az egységbe és az elvezetett viz csopogését (lasd a
kovetkez6 illusztraciot).

[
66

= Sziikség esetén haszndlja a leeresztédugot az elvezetéshez.

[
b
a [
—
X
d
a Elvezetélyuk
b Leeresztédugd
¢ Also keret
d Leereszt6tomlé (J16 mm, nem tartozék)

5.24  AKkiiltéri egység leddlésének
megakadalyozasa

Amennyiben az egység olyan helyen van feldllitva, ahol az erds szél
megdodntheti az egységet, tegye a kdvetkez6t:

1 Készitsen el6 2 kabelt a kdvetkezd illusztracion jelolt médon
(nem tartozeék).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A split sorozat
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5 Felszerelés

Helyezze a 2 kabelt a kiltéri egység folé.

3 Helyezzen egy gumilapot a kabelek és a kiltéri egység koze,

hogy a kabelek ne karcoljak meg a festést (nem tartozék).

4 Rogzitse a kabelek végeit. Feszitse meg a végeket.

5.3 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

5.3.1 A hiitékozegcsovek osszekotésével

kapcsolatos biztonsagi eléirasok

VIGYAZAT
= NE hasznaljon asvanyi olajat a peremezett részen.

= NE hasznositsa Ujra a csoveket a korabbi
felszerelésekbdl.

= Az élettartam biztositasa érdekében SOHA ne
szereljen fel szaritdt az R410A egységhez. A
szaritéanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

@ TAJEKOZTATAS
4

Vegye figyelembe a hitékozegcsovekkel kapcsolatos
koévetkez6 korlatozasokat:

= Kerllije el a Kkijeldlt hGtékézegtél eltér§ anyagok
(példaul levegd) keveredését a hlitékozegkdrbe.

= Csak az R410A anyagot hasznalja a hitékozeg
hozzaadasakor.

= Csak olyan Gzembe helyezési eszkdzoket hasznaljon
(példaul osztott tolt6tomls), amelyek kifejezetten az
R410A lGzembe helyezése soran hasznalatosak, hogy
kibirjdk a nyomast, és megelézze, hogy idegen
anyagok (példaul asvanyi olajak és nedvesség)
kertljenek a rendszerbe.

= A csoOvet ugy kell felszerelni, hogy a peremet NE érje
mechanikai igénybevétel.

= Ahhoz, hogy ne keriiljon a csébe por, folyadék vagy
piszok, a kdvetkezd tablazatban leirtak szerint védje a
csoveket.

= Legyen nagyon 6vatos, amikor rézcsoveket vezet at a
falakon (lasd az alabbi abrat.).

INFORMACIO

NE nyissa ki a h(itékdzeg elzaroszelepét a hiitékdzeg
csoveinek ellendrzése el6tt. Ha tovabbi hitékdzeget kell
toltenie, a hitékdzeg feltdltése utan ajanlott kinyitni a
hitékozeg-elzaro szelepeket.

5.3.2  Utmutaté a hiit6kdozegcsovek
Osszekotéséhez

Vegye figyelembe a
csatlakoztatasakor:

kovetkezé iranyelveket a  csdvek

= Hollandi anya csatlakoztatasakor kenje be a perem belsé feliiletét
éter- vagy észterolajjal. Kézzel hizza meg 3—4 fordulatot, miel6tt
szorosan meghuzna.

— v
BN S
|
/

= A hollandi anyakat mindig egyszerre két kulcsot hasznalva kell
meglazitani.

= A csovek csatlakoztatasakor a hollandi anyak meghuzasahoz
mindig hasznaljon egyszerre nyomatékkulcsot és villaskulcsot is.
Ez a peremsériilés és a szivargas megel6zése miatt fontos.

a Nyomatékkulcs
b Villaskulcs
c Csdcsatlakozé
d Hollandi anya
Cséméret Meghuzasi |Perematmérék | Perem rajza
(mm) nyomaték (A) (mm) (mm)
(Nem)
76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 9°“‘i
/503
29,5 32,7-39,9 T
@12,7 49,5~60,3 16,2~16,6 " ros-os
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 e

X & X e

5.3.3 Csoéhaijlitasi utmutaté

Hasznaljon cs6hajlitét a hajlitashoz. A csdvekben lévé hajlitasoknak
a lehetd legfinomabban iveltnek kell lenniiik (a hajlitasi sugarnak
30~40 mm-nek vagy nagyobbnak kell lennie).

5.34 A cs6vég tokozasa

A VIGYAZAT

= A nem tokéletes peremezés h(it6kdzeg-szivargast
okozhat.

= NE hasznadlja ujra a cs6tokokat. A hitékdzeggaz
szivargasanak megel6zése érdekében hasznaljon Uj
cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat
hasznalja. Mas hollandi anyak hasznalata a
hltékézeggaz szivargasahoz vezethet.

Egység Felszerelés Védelmi médszer
idétartama
Kultéri egység >1 hoénap Szoritsa el a csovet
<1 hénap Szoritsa el vagy
Beltéri egység Az idétartamtdl ragassza le a csovet
fuggetlendl

1 Vagja le a csévéget csévagoval.

2 Sorjazza le a véget a csovet lefelé tartva, hogy a forgacsok ne
hulljanak a csé belsejébe.

Szerelési kézikdnyv
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5 Felszerelés

1

a—/ \b

a Figyeljen a helyes szdgre a vagaskor.
b Tavolitsa el a sorjat.

3 Vegye le a hollandi anyat az elzaroszeleprdl, és tegye a
hollandi anyat a csére.

4 Peremezze meg a csOvet. Pontosan a koévetkezd abran lathato
maédon helyezze el.

2

Tokoz6 eszkoz Hagyomanyos tokozoé eszkoz
R410A esetén Lengé tipus Szarnyas anyas
(lengd tipus) (Ridgid tipus) e
(Imperial tipus)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Ellenérizze, hogy a peremezés jol sikerult-e.
L

a ——

a A tok belsé felluletén nem lehetnek repedések.

b A csévég kihajlasanak egyenletesnek, tokéletesen kor
alakunak kell lennie.

c Ellenérizze, hogy a hollandi anya jél illeszkedik-e.

5.3.5 Elzarészelep és szervizcsatlakozé
hasznalata

Az elzarészelep kezelése
Vegye figyelembe a kdvetkezd iranyelveket:
= Az elzaroszelepek a gyari allapotukban zarva vannak.

= A kovetkezd abra a szelep kezeléséhez szikséges egyes
alkatrészeket mutatja.

Szervizcsatlakozé és a szervizcsatlakozé fedele
Szelepszar

Helyszini vezetékek csatlakozasa

Szelepfedél

Qo0 To

= Tartsa nyitva mindkét elzarészelepet az Uzemeltetés soran.

= NE alkalmazzon tulzott erét a szelepszaron. Ezzel eltorheti a
szelep torzseét.

= Mindig rogzitse az elzaroszelepet egy villaskulccsal, és ezutan
lazitsa meg vagy hluzza meg a hollandi anyat egy
nyomatékkulccsal. NE helyezze a villaskulcsot a szelepfedélre,
mert ez a hit6kdzeg szivargasat okozhatja.

a Villaskulcs
b  Nyomatékkulcs

= Amikor a mikodtetési nyomas varhatéan alacsony (amikor
példaul hitést végez, ha a kilsé levegé hémérséklete alacsony),
megfeleléen zarja le a hollandi anyat a gazcsévon [évd
elzarészelepen sziliciumtémitéssel, hogy meggatolja a fagyast.

Sziliciumtomités, biztositsa, hogy ne legyenek hézagok.

Az elzarészelep nyitasal/zarasa
1 A szelepfedél eltavolitasa

2 |llesszen be egy imbuszkulcsot (folyadék oldal: 4 mm, gaz
oldal: 6 mm) a szelepszarba, és forditsa el a szelepszarat:

Az éramutatod jarasaval ellentétes iranyban a nyitashoz.
Az 6ramutaté jarasaval megegyezd iranyban a zarashoz.

3 Amikor nem tudja tovabb forditani a szelepszarat, hagyja abba
a forditast. A szelep nyitva/zarva van.
A szelepfedél kezelése

Vegye figyelembe a kdvetkezd iranyelveket:

= A szelepfedél a nyil altal jelzett helyen van lezarva. NE rongalja
meg.

= Az elzarészelep hasznalata utan gy6z6djon meg arrdl, hogy
megfeleléen meghlzza a szelepfedelet.

= A huzasi nyomatékot lasd az alabbi tablazatban.

= A szelepfedél meghuzasa utan ellenérizze, hogy nem szivarog-e a
hitékozeg.

Elem Meghuzasi nyomaték (N-m)
Szelepfedél, folyadék oldal 21,6~27,4@
32,7~39,9®
Szelepfedél, gaz oldal 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Szervizcsatlakozé fedele 10,8~14,7

(a) Az 50-es és 60-as osztalyhoz.
(b) A 71-es osztalyhoz.

A szervizfedél kezelése

Vegye figyelembe a kdvetkezd iranyelveket:

= Mindig szelepbenyomo tilvel ellatott feltdlt6tomliét hasznaljon,
mivel a szervizcsatlakozo Schrader-tipusu szelep.

= A szervizcsatlakozd hasznalata utan hiuzza meg megfeleléen a
szervizcsatlakozo fedelét. A huzasi nyomatékot lasd 13. oldal "A
szelepfedél kezelése" fejezetben talalhaté tablazatban.

= A szervizcsatlakozo6 fedelének meghuzasa utan ellendrizze, hogy
nem szivarog-e a hiitékézeg.
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5 Felszerelés

5.3.6 A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez

1 Csatlakoztassa a folyékony hiitékézeg csatlakozasat a beltéri
egységbdl a kiltéri egység folyadékelzard szelepéhez.

[
b
Folyadékelzaro-szelep

Gazelzardszelep
¢ Szervizcsatlakozé

To

2 Csatlakoztassa a gaz hitékdzeg csatlakozasat a beltéri
egységbdl a kultéri egység hiitbkdzeg-elzard szelepéhez.

5.4 A hiitokozegcsovek ellenérzése

5.4.1 A szivargas ellenérzése

@ TAJEKOZTATAS

NE lépje at az egység maximalis mikodési nyomasat
(lasd: “PS High” az egység adattablajan).

@ TAJEKOZTATAS

Feltétlenll szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy
erre a célra ajanlott buborékproba-oldatot. Ne hasznaljon
szappanos vizet, mert az megrepesztheti a hollandi
anyakat (a szappanos viz tartalmazhat sét, ami megkéti a
nedvességet, ami azutan rafagyhat a hideg csére) és/vagy
korrodalhatja a hollandi anyas kotéseket (a szappanos viz
tartalmazhat ammoniat, amely ndveli a korroziét a
sargaréz hollandi anya és a vOrosréz perem kozott).

1 Toltse fel a rendszert nitrogéngazzal legalabb 200 kPa (2 bar)
tulnyomasig. Ajanlott 3000 kPa (30 bar) nyomas ala helyezni az
apro szivargasok kimutatasa érdekében.

2 Keressen szivargasokat ugy, hogy minden csatlakozason
buboréktesztes oldatot hasznal.

3 Fuvassa ki az dsszes nitrogéngazt.

5.4.2 Vakuumszivattyus szaritas végrehajtasa

A vakuumszivattyat és a gyljtécsovet a kovetkez&képpen
csatlakoztassa egymashoz:

1Y
o
=

b

(]

K

ks
r

g h i
Nyomasmérd

Osztott méré
Kisnyomas-szelep (Lo)
Tulnyomas-szelep (Hi)
Feltolt6tomlok
Vakuumszivattyd
Szervizcsatlakozo
Szelepfedelek
Gazelzaroszelep
Folyadékelzaré-szelep

—_—-TQ -s® Q20T O

-

Vakuumszivattydzza a rendszert, amig a gy(jtécsén a nyomas
—-0,1 MPa-t (-1 bar) nem jeldl.

2 Hagyja igy 4-5 percig, majd ellendrizze a nyomast:

Ha a nyomas... Akkor...

Nem valtozik Nincs nedvesség a
rendszerben. Az eljaras kész.
Novekszik Nedvesség van a

rendszerben. Lépjen a
kovetkez6 Iépésre.

3 Szivattyuzzon legalabb 2 6raig, hogy a gyijtécsé nyomasa —
0,1 MPa (-1 bar) legyen.

4 A szivattyd KIKAPCSOLASA utan ellendrizze a nyomast
legalabb 1 6ran keresztil.

5 Ha NEM éri el a célvakuumot, vagy nem tudja fenntartani a
vakuumot 1 éran keresztul, tegye a kdvetkezéket:

= Ellenérizze Ujra, hogy van-e szivargas.
= Hajtsa végre ismét a vakuumszivattyus szaritast.

@ TAJEKOZTATAS

A csovek felszerelése és a vakuumozas befejezése utan
nyissa ki a gazelzaroszelepet. Ha zart szeleppel hasznalja
a rendszert, az tdnkreteheti a kompresszort.

5.5 Hitékozeg feltoltése

5.5.1 A tovabbi hiitokozeg mennyiségének

meghatarozasa
Ha az 6sszes Akkor...
folyadékcso
hossza...
<10m NE adjon hozza tovabbi hiitékdzeget.
>10m R=(folyadékcsovek teljes hossza (m) —
10 m)x0,020
R=tovabbi toltés (kg)(0,1 kg-os egységekre
kerekitve)

INFORMACIO

A cs6hossz a folyadékcsovek egyiranyu hossza.

Szerelési kézikdnyv
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5 Felszerelés

5.5.2 Hiitokozeg feltoltése

FIGYELEM

= Csak R410A hiitékozeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R410A fluorozott, Uveghazhatasu gazokat
tartalmaz. Klimavaltozasi potencial (GWP): 2087,5. A
gazokat NE engedje a Iégkdrbe.

= A hitékozeg feltdltése kozben mindig viseljen
védobkesztylt és védészemuveget.

= Csak a kifejezetten a rendszerben hasznalatos hitékdzeghez
megfeleld eszkdzok hasznalataval biztositsa a nyomasellenallast,
és akadalyozza meg az idegen anyagok bejutasat a rendszerbe.

= A hitékozeg-folyadék feltdltése:

Ha Ezutan

Toltéskor forditsa felfelé a

(példaul: a hengeren a “folyadék hengert.

feltoltéséhez szikséges szifonnal
ellatva” felirat olvashaté)

Egy szifoncs6é NINCS jelen

Egy szifoncs6 van jelen

Toltéskor forditsa lefelé a

hengert.

= A hitékodzeget folyadék allapotban tdltse fel. Ha gaz allapotban
adja hozza, az megakadalyozhatja a megfelelé mikodést.

= Lassan nyissa ki a hiitékdzeghengereket.

El6feltétel: A hitékdozeg betoltése el6tt ellendérizze, hogy a
hit6kdézegecsé  csatlakozik, és elvégezte az ellendrizést
(tdmitettségviszgalat és vakuumszaritas).

1 Csatlakoztassa a hiiték6zeghengert a szervizcsatlakozéhoz.
2 Toltse be a tovabbi hiitékézeg-mennyiséget.
3 Nyissa ki a gazelzardszelepet.

Amennyiben a rendszer szétszerelése vagy athelyezése miatt
szivattylzas szlkséges, tovabbi informaciokért lasd: 19. oldal
"7.1 Leszivattyuzas".

5.5.3 A fluorozott iiveghazhatasu gazokra
figyelmeztet6é cimke rogzitése

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

|_||_!| Contains i gl gases a
[RXXX] ©-| [kg ——b

——— GWP: XXX
IS T

ﬁr‘ 9 9+0- |kg——d
GWPxkg _|
oo | tCOeq-— e

a Ha az egységhez fluorozott liveghazhatasu gazokra
figyelmeztetd, tébbnyelvli cimke van mellékelve (lasd
tartozékok), valassza le a megfelel6 nyelviit, és ragassza
az a tetejére.

Gyari hiitékozeg-feltdltés: lasd az egység adattablajat

A tovabbi betdltott hiitékézeg mennyisége

Teljes hitékozeg-feltoltés

A teljes hiitékdzeg-feltdltés liveghazhatasugaz-
kibocsatasa megfelel értéki tonna CO,-ban kifejezve
GWP = Global warming potential (globalis felmelegedési
potencial)

®Qo0T

-

@ TAJEKOZTATAS

Eurépaban a rendszer teljes h(t6kdzeg-feltdltésének
(megfeleld értékl tonna CO,-ban kifejezett)
tiveghazhatasugaz-kibocsatasat hasznaljak a
karbantartasi id6k6z meghatarozasahoz. Kovesse a
vonatkozé jogszabalyokat.

Képlet az liveghazhatasugaz-kibocsatas
kiszamitasahoz: hit6kozeg GWP-értéke x teljes
hitékozeg-feltdltés [kg-ban] / 1000

5.6 Az elektromos huzalozas

csatlakoztatasa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A FIGYELEM

MINDIG t6bb eres kabelt hasznalion a tapellatas
kabeleihez.

FIGYELEM

= NE kapcsolja be a f6kapcsolot, amig az &sszes
vezetéket nem csatlakoztatta. Ennek elmulasztasa
aramutést okozhat.

= A kabelezés befejezését kovetben még egyszer
ellenérizze, hogy minden kabel megfeleléen
csatlakozik-e, és csak ez utan kapcsolia be a
fékapcsolot.

= Minden, a helyszinen beszerzett alkatrésznek,
anyagnak és az elektromos szerelésnek meg KELL
felelnie a vonatkozé eléirasoknak.

A FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végeén ellenérizze, hogy
az elektromos dobozban minden elektromos alkatrész
és csatlakozo jol csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellenérizze, hogy alaposan
lezéarta-e a fedeleket.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A split sorozat
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5 Felszerelés

A FIGYELEM

Ha a tapellatasban hianyzé vagy rossz N-fazis van,
akkor elképzelhetd, hogy a berendezés nem fog
mikodni.

= Alakitson ki megfelelé foldelést. NE foldelie az
egységet gazcsovekhez, vizcsdvekhez, tulfesziltség-
levezetéhoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelie be a szikséges biztositékokat és
megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel
ugy, hogy a kabel NE érintkezzen éles felliletekkel
vagy a csovekkel, kildnésen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon milanyag ragasztészalaggal burkolt
vezetékeket, sodort vezetékeket, hosszabbitokabelt
vagy csillag rendszerbdl szarmazé csatlakozasokat.
Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

= NE szereljen be fazissiettet6 kondenzatort, mivel az
egységben inverter taldlhatd. A  fazissiettetd
kondenzator csOkkenti a teljesitményt és balesetet
okozhat.

= NE hasznaljon helyszinen beszerzett elektromos
alkatrészeket az egységen belll.

» NE csatlakoztassa a beltéri egység tapvezetékét a
kiltéri egységhez. Ez aramutést vagy tuzet okozhat.

= NE kosse mas tartozékok

csatlakozoblokkhoz.

tapellatasat a

@ TAJEKOZTATAS

A tapfesziiltség bekotésére vonatkozo elbirasok:

= Ne csatlakoztasson eltérd keresztmetszetli vezetékeket
a  tapfesziltség csatlakozoblokkjara (ha a
tapvezetékekben egy  csatlakozas laza, az
tulmelegedést okozhat).

= Ha ketté vezetéket kot be, az alabbi abra szerint
csatlakoztassa 6ket.

VN
( ][ ) o L
(X1 | (]

O X X

= A huzalozasnal csak az el@irt tipusu vezetéket szabad
hasznalni, a csatlakozasokat j6I meg kell huzni, és
figyelni kell arra, hogy kils6 er6 ne hasson a
csatlakozopanelre.

= A csatlakozdk csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon
megfeleld csavarhuzot. Ha a csavarhuzo feje tul kicsi,
akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar
megfelel6 meghuzasa lehetetlenné valik.

= Ugyanakkor a csatlakozécsavarok menete tulhdzasra
megszakadhat.

Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl (20 mm).
a

@

Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

a Csupaszitsa le a vezeték végét eddig a pontig
b Ha tdlsdgosan lecsupaszitja, az aramutést vagy zarlatot
okozhat.

= Ha sodort vezetéket hasznal, szereljen fel egy kerek
csatlakozosarut a  hegyére. Helyezze fel a  kerek
csatlakozosarukat a vezeték fedett részére, és erdsitse fel a
csatlakozot a megfeleld eszkozzel.

S

b a

a Sodrott vezeték
b Karika alaku csatlakozo

= A vezetékek felszereléséhez hasznadlja a kovetkez6 modszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés modja

Egyeres vezeték cb
L
tA__ @ At c:@
—a a

a Egy maggal rendelkezé hullamos
vezeték

b Csavar

c Lapos alatét

Sodort vezeték kerek

csatlakozosaruval

a Kivezetés

b Csavar

c Lapos alatét
Meghuzényomatékok

Elem Meghuzonyomaték (Nm)

M4 (X1M) 1,2~1,5
M4 (féldelés)

A berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12 el6irasainak (europai/
nemzetkdzi miszaki szabvany, amely meghatarozza a haztartasi
kisfeszultségli rendszerekre kapcsolt, fazisonként >16 A és <75 A
bemeneti aramu berendezések harmonikus aramkibocsatasanak
hatarértékeit).

5.6.1 A szabvanyos huzalozasi 6sszetevék
miiszaki jellemzdi

Alkatrész
Tapellatas kabele |Fesziltség 220~240V
Fazis 1~
Frekvencia 50 Hz
Vezetékméretek Meg kell felelnie a
vonatkozo
jogszabalyoknak
Osszekotékabel Minimalis

kabelkeresztmetszet
2,5 mm2, és 220~240 V-
hoz érvényes

Ajanlott kiils6 biztositék 20A

Foldzarlatvédelmi aramkor-megszakitd Meg kell felelnie a
vonatkozé

jogszabalyoknak

Szerelési kézikdnyv
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5 Felszerelés

5.6.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa
a kiultéri egységen

1 Tavolitsa el a kiilsé panelt.

2 Tavolitsa el a kapcsolédoboz boritojat.

\ \u g

3 Nyissa ki a vezetékfogot.

4 A kovetkez6k szerint csatlakoztassa az 6sszekot6kabelt és a
tapfeszultséget:

5 Huzza meg biztonsagosan a kivezetés csavarjait. Ajanlott
csillagcsavarhuzét hasznalni.

Szerelje fel a kapcsolédoboz boritéjat.

Szerelje fel a klils6 panelt.

5.6.3  Aram megtakaritasa a készenléti
tizemmod hasznalataval

A készenléti izemmod

Ez az lzemmdd KIKAPCSOLJA a kiiltéri egység aramellatasat, és a
beltéri egységet készenléti izemmodba allitja. igy csokken a beltéri
egység aramfogyasztasa. Csak a kovetkez6 modellek esetében
érvényes: FTXS50K2V1B, FVXG50K2V1B, FTXG50LVIBW és
FTXG50LV1BS.

INFORMACIO

A készenléti izemmoéd CSAK a fent felsorolt egységek
esetében hasznalhaté.

A FIGYELEM

A csatlakozd levalasztasa vagy csatlakoztatasa el6tt
gy6z6djon meg réla, hogy a fékapcsold Kl van kapcsolva.

INFORMACIO

MINDENKEPPEN csatlakoztassa a csatlakozét, ha olyan
beltéri egységet hasznal, amelynél nem all rendelkezésre
készenléti izemmod.

A készenléti izemmod beallitasa
Kapcsolja Kl a tapellatast.
Tavolitsa el a kiils6 panelt.

Tavolitsa el a kapcsolddoboz boritéjat.

A WO N =

Készenléti lGzemmod hasznalata esetén valassza le a
csatlakozét.

&
INEICENC) \_L. B

5 Kapcsolja BE a f6kapcsolot

5.6.4 Berendezések és szamitogéptermek
hitése alacsony kiiltéri h6mérséklet
esetén

Létesitmény lizemmod

Ez az Uzemmodd kifejezetten hitési célra szolgal, példaul
berendezések vagy szamitégéptermek hitésére. TILOS a
hasznalata laké-, vagy irodai kornyezetben, ahol emberek
tartézkodnak.

A létesitmény lizemmad beallitasa

A J6-os jumper atvagasa a jel panelen kiterjeszti a berendezés
mikodési tartomanyat —15°C-ig. Ha a kiltéri hémérséklet —18°C ala
esik, a létesitmény Gzemmod ledll, és csak akkor indul Ujra, ha a
h&mérséklet tjra emelkedni kezd.

1 Tavolitsa el a felsé lemez csavarjait.
2 Tavolitsa el a cseppall6 fedelet.

3 Vagja el a J6-0s jumpert a jel panelen.

a Fels6 lemez
b Cseppall6 fedél
c Jel panel

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A split sorozat
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6 Beilizemelés

INFORMACIO

= A beltéri egység idénként zajt adhat ki, aminek az a
forrasa, hogy a kdltéri ventilator BE- és/vagy
KIKAPCSOL.

NE helyezzen parasitot vagy mas, paratartalmat nével6
berendezéseket a helyiségbe a létesitmény Gzemmad
hasznalatakor.

A J6-0s jumper atvagasaval a beltéri egység ventilatora
a legmagasabb sebességbe kapcsol.

5.7 A kultéri egység felszerelésének
befejezése

5.71 A kiiltéri egység felszerelésének
befejezése

1 Szigetelie és rogzitse a hit6kozegcsdveket és az
Osszekotbkabelt a kdvetkezk szerint:

Gazvezeték

Gazvezeték szigetelése
Osszekotékabel
Folyadékvezeték
Folyadékvezeték szigetelése
Ragasztdszalag

-0 Q0T Q

2 Sgzerelje fel a szervizfedelet.

6 Belizemelés

@ TAJEKOZTATAS

SOHA ne mikddtesse az egységet hémérséklet-érzékelbk
és/vagy nyomasérzékelbk/-kapcsolok nélkil. Ez a
kompresszor leégését okozhatja.

6.1 Biztonsagi eléirasok a
beluizemeléskor

INFORMACIO

Az egység els6 futtatasi periodusaban magasabb lehet a
sziikséges tapellatas, mint az egység adattablajan lathato
érték. Ezt a jelenséget a kompresszor okozza, amelynek
50 ora folyamatos lzemelési id6étartamra van sziiksége a
zokkenébmentes mikodés és stabil energiafogyasztas
eléréséhez.

@ TAJEKOZTATAS

SOHA ne mikodtesse az egységet hémérséklet-érzékelk
és/vagy nyomasérzékelbk/-kapcsolok nélkil. Ez a
kompresszor leégését okozhatja.

6.2 Belizemelés el6tti ellenodrzélista

NE Uzemelje be a rendszert, miel6tt a kovetkezdket ellendrizné:

] A Dbiztositékok vagy helyileg beszerelt biztonsagi
készilékek a jelen dokumentumnak megfeleléen lettek
beszerelve, és nincsenek kiiktatva.

] A tapellatas fesziiltsége az egység azonositasi cimkéjén
talalhato feszultségnek megfelel.

] NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sériilt elektromos
alkatrészek a kapcsolédobozban.

] NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csévek
a kultéri és beltéri egységben.

] NINCS hiitokozeg-szivargas.

] A hiitékozegcsovek (gaz és folyadék) hdszigetelve
vannak.

] A megfelel6 cséméret lett beszerelve, és a csovek
medfeleléen szigetelve vannak.

] Az elzarészelepek (gaz és folyadék) a kultéri egységen
teljesen nyitva vannak.

(] A kovetkezé  helyszini huzalozas a jelen
dokumentumnak és a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen lett végrehajtva a kultéri és a beltéri egység
kozott.

Vizelvezetés

A
Ugyeljen ra, hogy akadalytalan legyen a kondenzviz
elfolyasa.

Lehetséges kovetkezmény: A kondenzviz csépdghet.
A beltéri egység érzékeli a taviranyité altal kibocsatott

1
jelet.

] Az egységek kozotti huzalozashoz 0Osszekotékabelt
hasznalt.

] A beltéri egység megfelel6en fel van szerelve.

] A kiiltéri egység megfeleléen fel van szerelve.

(] A rendszer megfeleléen foldelt, és a foldelési kivezetések
régzitve vannak.

6.3 Prébalizem végrehajtasa

Eléfeltétel: A tapfesziltség a megadott tartomanyban kell, hogy
legyen.

Elofeltétel: Lehetséges a probalizem végrehajtasa hiités és fiités
izemmodban.

Elo6feltétel: A probalizemet a beltéri egység Uzemeltetési
kézikdényvének megfeleléen végezze el annak ellenérzéséhez, hogy
az 6sszes funkcid és alkatrész megfelel6éen mikodik-e.

1 Hités Uzemmoédban vélassza ki a legalacsonyabb
programozhaté hémérsékletet. Flités tzemmaodban valassza ki
a legmagasabb programozhaté hémérsékletet. A probalzem
sziikség esetén letilthato.

2 A prébaiizem befejezése utan allitsa a hémérsékletet normalis
szintre. Hités Uzemmod esetén: 26~28°C, flités Uzemmdd
esetén: 20~24°C.

3 A rendszer miikddése 3 perccel a KIKAPCSOLAST kovetden
ledll.

INFORMACIO

= Az egység KIKAPCSOLT allapotban is fogyaszt
aramot.

» Aramsziinet esetén a korabban kivalasztott (izemmaod
folytatédik az aramellatas visszatérését kovetden.

6.4 A kényszeritett hiités inditasa és
leallitasa

A kényszeritett hltés mivelet végrehajtasara 2 modszer

alkalmazhato:

1 a beltéri egység BE/KI gombjanak hasznalatakor (ha
megtalalhaté a beltéri egységen),

2 a kiltéri egység kényszeritett hlités Uzemmod kapcsoléjanak
hasznalatakor.

Szerelési kézikdnyv
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7 Hulladékkezelés

1. médszer: A beltéri egység BE/KI gombjanak hasznalatakor

Tartsa lenyomva a BE/KI gombot legalabb 5 masodpercig.

Eredmény: A mivelet elindul. A kényszeritett hités 15 perc
elteltével automatikusan leall. A mivelet ledllitasahoz nyomja meg a

BE/KI gombot.

2. médszer: A kiiltéri egység hasznalatakor
= Kapcsolja BE a kultéri egységet.
hités

= Nyomja meg a kényszeritett kapcsolot

BEKAPCSOLASTOL szamitott 3 percen beliil. Eredmény: A

mivelet elindul.

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Leszivattyuzas — Hiitékozeg szivargasa. Ha szeretné
leszivattyuzni a rendszert, és a h(it6kozeg szivarog a
hitékorbol:

= NE hasznalja az egység automatikus leszivattyuzas
funkciojat, amellyel rendszerbél minden hiitékézeget a
kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges kovetkezmény:
A miikéddé kompresszorba bejuté levegb ongyulladast
és robbanasr okoz.

= Hasznaljon kulon begyljté rendszert, igy az egység
kompresszoranak NEM kell Gizemelni.

(SW1) a

= A kényszeritett hiités 15 perc elteltével automatikusan leall. A

miivelet leallitasahoz nyomja meg a kapcsolot (SW1).

6.5

A kultéri egység beinditasa

A rendszer beadllitdsahoz és belizemeléséhez lasd a beltéri egység 4

szerelési kézikdnyvét.

7 Hulladékkezelés

71 Leszivattyuzas

Példa: A kornyezet védelme érdekében biztositsa a kovetkezd
leszivattyuzas Uzemmod elvégzését, amikor athelyezi vagy kidobja e

az egységet.

8 Miszaki adatok

TAJEKOZTATAS

Miel6tt eltavolitana a hiitékézegcsdveket a leszivattyuzas
Uzemmodd soran, allitsa le a kompresszort. Ha a
kompresszor mikodik, és az elzarészelep nyitva van a
leszivattyizas soran, levegd kerilhet a rendszerbe. A
hit6kdzeg-kdrben 1év6 rendellenes nyomas a kompresszor
meghibasodasahoz vagy mas hibahoz vezet.

A leszivattyuzas Uzemmodd kivonja az Osszes hiit6kdzeget a
rendszerbdl, és a kultéri egységbe juttatja.

1 Tavolitsa el a szelepfedelet a folyadékelzard szeleprél és a
gazelzaro szeleprdl.

2 Hajtsa végre a kényszeritett hités tizemmadot.

5-10 perc utan (nagyon alacsony hémérséklet esetén (<—10°C)
elegendd 1-2 perc is) zarja el a folyadékelzar6 szelepet egy
imbuszkulccsal.

A vakuum elérését kdvetden ellenérizze a gyljtécsdvet.

2-3 perc elteltével zarja el a gazelzard szelepet, és allitsa le a
kényszeritett hiités lzemmadot.

.

O

d

Gazelzaroszelep
Zaras iranya
Imbuszkulcs
Szelepfedél
Folyadékelzaro-szelep
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A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhet6) szerezheti be. A miszaki
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8 Miiszaki adatok

8.1 Huzalozasi rajz
Egységesitett huzalozasi rajz — jelmagyarazat
Az alkalmazott alkatrészekhez és szamozashoz tanuimanyozza az egységre ragasztott huzalozasi rajzot. Az alkatrészek szamozasa arab szamokkal,
ndvekvo sorendben torténik. A szamozast az alabbi attekintésben az alkatrészkddban ™" szimbolum jeloli.
/ ARAMKOR-MEGSZAKITO @ VEDOFOLDELES
-@— CSATLAKOZAS @ VEDOFOLDELES (CSAVAR)
—(= , D» CSATLAKOZO @ EGYENIRANYITO
L FOLDELES —a—)— RELECSATLAKOZO
s i B == HELYSZINI HUZALOZAS Iﬁ‘ ROVIDZARLATI CSATLAKOZO
+—3 BIZTOSITEK —QO— KIVEZETES
_@_ BELTERIEGYSEG [T 1] KAPOCSLEC
INDOOR
o_'D‘_ KULTERIEGYSEG o e VEZETEKFOGO
OUTDOOR
BLK : FEKETE GRN : ZOLD PNK ROZSASZIN WHT : FEHER
BLU : KEK GRY : SZURKE PRPPPL : LILA YLW :  SARGA
BRN : BARNA ORG : NARANCSSARGA RED : RED
AP NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA PS KAPCSOLOUZEMU TAPELLATAS
BS* NYOMOGOMB BEKI, UZEMELTETO KAPCSOLO PTC* HOMERSEKLET-ERZEKELO PTC
BZ HO HANGJELZES Q SZIGETELT KAPUJU BIPOLARIS TRANZISZTOR
(IGBT)
(o4 KONDENZATOR QDI FOLDZARLATVEDELMI ARAMKOR-MEGSZAKITO
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, CSATLAKOZTATAS, CSATLAKOZO QL TULTERHELESVEDO
HR*, MR*_ A, MR* B, S* U,V,
W, X*A
D% VD DIODA QM FUTESKAPCSOLO
DB* DIODAHID R* ELLENALLAS
DS* DIP KAPCSOLO RT TERMISZTOR
E*H FUTOELEM RC VEVO
F*U, FU* (AJELLEMZOKET AZ BIZTOSITEK sC VEGALLASKAPCSOLO
EGYSEGBEN TALALHATO JEL
PANELEN TEKINTHETI MEG)
FG* CSATLAKOZO (KERET FOLDELESE) S USZOKAPCSOLO
H* VEZETEKKOTEG S*NPH NYOMASERZEKELO (MAGAS)
H*P, LED*, VL ELLENORZOLAMPA, FENYKIBOCSATO DIODA S*NPL NYOMASERZEKELO (ALACSONY)
HAP FENYKIBOCSATO DIODA (SZERVIZKIJELZO, ZOLD) ~ S*PH, HPS* NYOMASKAPCSOLO (MAGAS)
MAGASFESZULTSEG MAGASFESZULTSEG S*PL NYOMASKAPCSOLO (ALACSONY)
IES INTELLIGENS SZEMERZEKELO ST TERMOSZTAT
1PV INTELLIGENS ARAMMODUL S*W, SW* UZEMMODKAPCSOLO
K*R, KCR, KFR, KHUR MAGNESES RELE SA* TULFESZULTSEGVEDO
L ELO SR*, WLU JELFOGADO
L* TEKERCS Ss* VALASZTOKAPCSOLO
'R FOJTOTEKERCS SHEET METAL KAPOCSLEC ROGZITETT LEMEZ
M* LEPTETOMOTOR TR TRANSZFORMATOR
MC KOMPRESSZOR MOTOR TC,TRC JELADO
M*F VENTILATORMOTOR V5 RV VARISZTOR
MP ELVEZETOSZIVATTYU-MOTOR V'R DIODAHID
M*S LEGYEZOMOTOR WRC VEZETEK NELKULI TAVIRANYITO
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNESES RELE X* KIVEZETES
N SEMLEGES XM KAPOCSLEC (BLOKK)
n=* ATHALADAS SZAMAA FERRITGYURUN Y'E ELEKTRONIKUS SZABALYOZOSZELEP
PAM IMPULZUSAMPLITUDO-MODULACIO YR, Y*S HOCSERELO IRANYVALTO SZOLENOID SZELEPE
pPCB* NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA z'C FERRITGYURU
PM* INTELLIGENS MODUL ZF,ZF ZAJSZURO
Szerelési kézikbnyv DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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