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2 Precauzioni generali di sicurezza

INFORMAZIONI

Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.

Spiegazione

Simbolo
Prima dell'installazione, leggere il manuale di
installazione e d'uso e il foglio illustrativo del

cablaggio.

@ Prima di eseguire interventi di manutenzione e
riparazione, leggere il manuale di manutenzione.

A AVVERTENZA

Non collocare oggetti vicino all'unita esterna e impedire
I'accumulo di foglie o altri detriti intorno ad essa. Le foglie
rappresentano un giaciglio per piccoli animali che
potrebbero penetrare allinterno dell'unita. All'interno
dell'unita, questi piccoli animali posso essere causa di
malfunzionamenti, fumo o incendi se entrano in contatto
con le parti elettriche.

II Per ulteriori informazioni, consultare la guida di
| I riferimento per l'installatore e I'utente.

INFORMAZIONI

Il livello di pressione sonora € inferiore a 70 dBA.

2 Precauzioni generali di
sicurezza

» Le precauzioni descritte nel presente documento trattano
argomenti molto importanti, si raccomanda di attenervisi
scrupolosamente.

L'installazione del sistema, cosi come tutte le attivita descritte sul
manuale d'installazione, devono essere eseguite da un
installatore autorizzato.

= Assicurarsi che il luogo d'installazione possa sopportare il peso e
la vibrazione dell'unita.

A AVVERTENZA

Prendere sufficienti precauzioni in caso di perdita di
refrigerante. In presenza di perdite di gas refrigerante,
ventilare immediatamente I'area. Rischi possibili:

= Concentrazioni eccessive di refrigerante in un ambiente
chiuso possono causare la riduzione dell'ossigeno
nell'ambiente.

= Se il gas refrigerante entra in contatto con una fiamma
puo generare gas tossico.

A AVVERTENZA

= Non modificare, disassemblare, rimuovere, reinstallare
o riparare l'unita da soli. Uno smontaggio o
un’installazione errati, infatti, potrebbero favorire il
rischio di folgorazione o incendio. Rivolgersi al
rivenditore.

= In caso di perdite accidentali di refrigerante, accertarsi
che non ci siano fiamme libere. Il refrigerante &
completamente sicuro, non € tossico e non €
combustibile, ma pud generare gas nocivi nel caso di
fughe accidentali in un ambiente in cui sono presenti
vapori combustibili prodotti, ad esempio, da riscaldatori
a ventilatore, fornelli a gas, ecc. Consultare sempre
persone qualificate per accertarsi che il punto di perdita
venga riparato o comunque corretto prima di mettere di
nuovo in funzione l'unita.

A AVVERTENZA

Per installare la prima volta, e reinstallare il condizionatore,
rivolgersi al rivenditore autorizzato. Un'installazione
incompleta pud provocare perdite d'acqua, scosse
elettriche e incendi.

@ NOTA

L'installazione o il montaggio impropri dell'apparecchio o
dei relativi accessori potrebbero dar luogo a folgorazioni,
cortocircuiti, perdite, incendi oppure altri danni
all'apparecchio.  Utilizzare esclusivamente accessori,
apparecchiature opzionali e ricambi approvati da Daikin.

NOTA

Durante I'operazione di evacuazione del refrigerante con la
pompa, arrestare il compressore prima di rimuovere la
tubazione del refrigerante. Se il compressore & ancora in
funzione e la valvola di arresto e aperta durante
I'evacuazione del refrigerante con la pompa, verra aspirata
aria nel sistema. Di conseguenza, a causa della pressione
anomala nel ciclo del refrigerante, si verifichera la rottura
del compressore e altri tipi di danni.

A AVVERTENZA

Per spostare e reinstallare il condizionatore, rivolgersi al
rivenditore autorizzato. Un'installazione incompleta puo
provocare perdite d'acqua, scosse elettriche e incendi.

A AVVERTENZA

Non sostituire mai un fusibile intervenuto con un altro
fusibile di differente portata o con uno spezzone di cavo.
La sostituzione di un fusibile con uno spezzone di cavo o
un cavo di rame pu0 provocare guasti o incendi.

A AVVERTENZA

Non installare il condizionatore in ambienti in cui
potrebbero verificarsi perdite di gas infiammabili. Il gas
fuoriuscito che ristagna intorno al condizionatore potrebbe
incendiarsi.

A AVVERTENZA

Assicurarsi che l'installazione, il collaudo e i materiali
applicati siano conformi alla legislazione applicabile (oltre
alle istruzioni descritte nella documentazione Daikin).

A ATTENZIONE

Dopo un uso prolungato, verificare le condizioni dei
raccordi e del supporto dell'unita. Se sono danneggiati,
I'unita potrebbe cadere e provocare danni alle persone.

A ATTENZIONE

Per evitare danni o lesioni, NON toccare la bocchetta per
I'immissione dell'aria né le alette in alluminio dell'unita.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

= NON toccare le tubazioni del refrigerante, le tubazioni
idrauliche o i componenti interni durante e
immediatamente dopo il funzionamento. Questi
potrebbero essere troppo caldi o troppo freddi. Lasciare
loro il tempo di tornare alla normale temperatura. Non
toccare questi componenti, indossare i guanti di
protezione.

= NON toccare direttamente il refrigerante fuoriuscito
accidentalmente.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Manuale d'installazione
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3 Informazioni relative all'involucro

A AVVERTENZA

Tutti i collegamenti e i componenti esistenti devono essere
installati da un elettricista qualificato e devono essere
conformi alle normative vigenti.

A AVVERTENZA

Per evitare il rischio di scosse elettriche o incendi,
assicurarsi che sia installato un rivelatore di dispersione a
terra.

A AVVERTENZA
= Utilizzare SOLO fili di rame.

= Assicurarsi che i collegamenti elettrici in loco siano
conformi alla legislazione applicabile.

= | collegamenti elettrici in loco devono essere eseguiti
conformemente allo schema elettrico fornito insieme al
prodotto.

= NON stringere MAI assieme i fasci di cavi ed
assicurarsi che questi non entrino in contatto con
tubazioni e bordi taglienti. Assicurarsi che sui
collegamenti dei terminali non gravi alcuna pressione
esterna.

= Non dimenticare di installare il cablaggio di terra. NON
effettuare la messa a terra dell'unita tramite tubi
accessori, assorbitori di sovratensione o la messa a
terra del telefono. Una messa a terra incompleta puo
provocare scosse elettriche.

= Accertarsi che venga usata un circuito d'alimentazione
dedicato. NON alimentare MAI I'apparecchio attraverso
una sorgente di alimentazione alla quale sono
collegate anche altre utenze.

= Accertarsi di installare i fusibili o gli interruttori
magnetotermici richiesti.

= Non dimenticare di installare un interruttore di
dispersione a terra. Il mancato rispetto di questa
precauzione puo causare scosse elettriche o incendi.

= Durante l'installazione dell'interruttore di dispersione a
terra, accertarsi della sua compatibilita con l'inverter
(resistente ai disturbi elettrici ad alta frequenza), per
evitare inutili aperture dell'interruttore di dispersione a
terra.

A AVVERTENZA
Se il cavo di alimentazione € danneggiato, deve essere

c Etichetta multilingue relativa ai gas fluorurati ad effetto
serra

d Tappo di scarico (ubicato al fondo della scatola
dell'imballaggio)

4 Preparazione

4.1 Preparazione del luogo
d'installazione

= Scegliere un luogo d'installazione con spazio a sufficienza per
trasportare I'unita dentro e fuori da questo.

= Scegliere un luogo in cui l'aria calda/fredda scaricata dall'unita o il
rumore dovuto al funzionamento NON possa arrecare disagio a
nessuno.

= Aree che richiedono silenzio (per esempio nelle vicinanze di una
camera da letto e simili), onde evitare che il rumore del
funzionamento possa causare disagio alle persone.

= Prevedere uno spazio intorno all'unita sufficiente per gli interventi
di riparazione e la circolazione dell'aria.

= Evitare le aree in cui si possono verificare perdite di gas o prodotti
infiammabili.

Installare i cavi di alimentazione ad una distanza di almeno 1 metro

da televisori o radio, per prevenire le interferenze. A seconda del

tipo di onde radio, la distanza di 3 metri potrebbe non essere

sufficiente.

A AVVERTENZA

NON disporre oggetti sotto a un'unita interna e/o esterna
se questa potrebbe bagnarsi. In queste condizioni,
I'eventuale condensa sull'unita principale o sui tubi del
refrigerante, la sporcizia nel filtro aria o I'intasamento dello
scarico potrebbero causare un gocciolamento. Questo a
sua volta dara luogo alla formazione di sporco o di un
guasto dell'oggetto ubicato sotto all'unita.

411 Requisiti del luogo d'installazione per
l'unita esterna

Tenere a mente le seguenti linee guida relative allo spazio:
>100 >350

Vi b ]>100
n——
i

I

B >50

>350

(mm) (mm)

o
I b
sostituito dal costruttore, dal suo rappresentante o da a —-
persone in possesso di una qualifica simile, per evitare =
ogni rischio. -
. . . a Uscita dell'aria
3 Informazioni relative b Entrata dellaria
all'involucro

3.1 Unita esterna

3141 Rimozione degli accessori dall'unita
esterna

a

1% b1x c1x d1x
TR

a Manuale d'installazione dell'unita esterna
b Etichetta relativa ai gas fluorurati ad effetto serra

@ NOTA

= NON impilare le unita una sull'altra.

= NON appendere I'unita al soffitto.

Un vento forte (218 km/h) che soffi contro l'uscita dell'aria dell'unita
esterna provoca un cortocircuito (aspirazione dell'aria di scarico).
Questo potrebbe comportare:

= deterioramento della capacita operativa;

= accelerazioni frequenti del congelamento durante il funzionamento
in riscaldamento;

= interruzione del funzionamento dovuta alla riduzione della bassa
pressione o all'aumento dell'alta pressione;

Manuale d'installazione
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4 Preparazione

= rottura della ventola (se la ventola dovesse essere esposta a un
forte vento costante, potrebbe iniziare a girare molto velocemente,
fino a rompersi).

Si raccomanda di installare un pannello deflettore nei casi in cui
l'uscita dell'aria sia esposta al vento.

Si raccomanda di installare l'unita esterna con l'entrata dell'aria
rivolta verso il muro e NON esposta direttamente al vento.

a Pannello deflettore
b Direzione prevalente del vento
¢ Uscita dell'aria

NON installare I'unita in luoghi in cui siano presenti le condizioni
seguenti:

= In luoghi in cui si pud riscontrare la presenza di vapore o nebbia
d’'olio minerale nellatmosfera. Le parti in plastica possono
deteriorarsi e cadere o provocare perdite d’acqua.

Si SCONSIGLIA di installare I'unita nei luoghi sotto riportati, poiché
la durata di vita dell'unita ne potrebbe risentire:

= In luoghi soggetti a forti oscillazioni della tensione
= In veicoli o navi
= Dove sono presenti vapori acidi o alcalini

Installazione sul mare. Assicurarsi che l'unita esterna NON sia
direttamente esposta ai venti provenienti dal mare. Questo consente
di prevenire la corrosione provocata dagli alti livelli di sale nell'aria,
che potrebbero ridurre la durata dell'unita.

Installare I'unita esterna al riparo dai venti diretti provenienti dal
mare.

Esempio: dietro I'edificio.

H HHHHBH

Se l'unita esterna & esposta ai venti diretti provenienti dal mare,
installare un frangivento.

= Altezza del frangivento = 1,5%altezza dell'unita esterna

= Tenere in considerazione i requisiti relativi allo spazio di servizio
durante l'installazione del frangivento.

d
c

H HHHHBA

[ 1]

Vento proveniente dal mare
Edificio

Unita esterna

Frangivento

Q0T

L'unita esterna & progettata solo per l'installazione in esterni e per
temperature ambiente comprese tra:

Modelli Modo riscaldamento|Modo

raffreddamento
-10~46°C

RXS50K2V1B
RXS60F4V1B
RX50~60G3V1B
RXS50~60L2V1B
RX60G4V1B
ARXS50G3V1B
ARXS50~71L2V1B

RXG50K3V1B

-156~18°C

-15~18°C 10~46°C

Che cosa? Distanza

Lunghezza massima ammessa delle 30 m
tubazioni

Lunghezza minima ammessa delle 3m
tubazioni

Differenza massima ammessa in altezza 20m

41.2 Requisiti aggiuntivi per la sede
d'installazione dell'unita esterna nei climi

freddi

Proteggere I'unita esterna dalla caduta diretta della neve e prestare
attenzione a che l'unita esterna NON venga MAI sepolta sotto la
neve.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Serie split R410A
3P360062-1H — 2016.09
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5 Installazione

Copertura o riparo contro la neve
Piedistallo

Direzione prevalente del vento
Uscita dell'aria

Q0T o

= In ogni caso, prevedere uno spazio di almeno 300 mm sotto
all'unita. Inoltre, assicurarsi che l'unita venga posizionata almeno
100 mm al di sopra dell'altezza massima a cui si prevede possa
arrivare la neve caduta. Per ulteriori informazioni, consultare
"5.2 Montaggio dell'unita esterna" a pagina 10.

Nelle aree interessate da forti nevicate, & molto importante scegliere
un luogo d'installazione in cui la neve NON pud raggiungere |'unita.
Qualora esistesse la possibilita di nevicate laterali, assicurarsi che la
serpentina dello scambiatore di calore NON possa essere coperta
dalla neve. Se necessario, installare una copertura o un riparo
contro la neve e un piedistallo.

4.2 Preparazione delle tubazioni del
refrigerante

4.21 Requisiti per le tubazioni del refrigerante

= Materiale delle tubazioni: Rame senza saldature disossidato con
acido fosforico.

= Diametro delle tubazioni:

Classe 50 e 60
Tubazione del liquido

@6,4 mm (1/4")
@12,7 mm (1/2")

Tubazione del gas

Classe 71
Tubazione del liquido

@9,5 mm (3/8")
@15,9 mm (5/8")

Tubazione del gas

= Qualita della tempra e spessore delle tubazioni:

Diametro Classe di Spessore (t)@
esterno (9) tempra
6,4 mm (1/4") Ricotto (O) =0,8 mm N
9,5mm (3/8") >1 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm h
15,9 mm (5/8") =1 mm

4.2.2 Isolante per le tubazioni del refrigerante

Se la temperatura & piu alta di 30°C e I'umidita & maggiore dell'80%,
allora lo spessore dei materiali isolanti dovra essere almeno di
20 mm per evitare la formazione di condensa sulla superficie
dell'isolante.

= Come materiale isolante, utilizzare schiuma di polietilene:

= con un tasso di trasmissione del calore compreso tra
0,041 e 0,052 W/mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)

= con una resistenza al calore di almeno 120°C

= Spessore dell'isolante

Diametro esterno Diametro interno Spessore
del tubo (9,) dell'isolante (9 dell'isolante (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
P
.t

&

5 Installazione

5.1 Apertura delle unita

51.1 Per aprire I'unita esterna

A PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

& PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

5.2 Montaggio dell'unita esterna

5.21 Per fornire la struttura di installazione

1 Controllare che il terreno su cui si deve installare l'unita sia
solido e piano, in modo tale che, dopo l'installazione, I'unita non
generi vibrazioni o rumore durante il funzionamento.

2  Preparare 4 serie di bulloni di ancoraggio M8 o M10 con relativi
dadi e rondelle (da reperire in loco).

3 Fissare saldamente I'unita con bulloni di ancoraggio.

20 mm

(a) A seconda della legislazione applicabile e della pressione
di lavoro massima dell'unita (vedere "PS High" sulla targa
dati dell'unita), potrebbe essere necessario un maggiore
spessore delle tubazioni.

Ralinl
I
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5 Installazione

In ogni caso, prevedere uno spazio di almeno 300 mm sotto all'unita.
Inoltre, assicurarsi che I'unita venga posizionata almeno 100 mm al
di sopra dell'altezza massima a cui si prevede possa arrivare la neve
caduta. In questo caso, si raccomanda di costruire un piedistallo.

(mm)

a Altezza massima raggiunta dalla neve caduta

Se l'unita deve essere installata su delle staffe contro la parete,
procedere come segue:

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN
Serie split R410A 1 1
3P360062-1H — 2016.09
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522 Per installare I'unita esterna 1 Preparare 2 cavi come indicato nell'illustrazione che segue (da
reperire in loco).

2 Disporre i 2 cavi sopra all'unita esterna.

3 Inserire un foglio di gomma tra i cavi e l'unita esterna per
‘ evitare che il cavo possa graffiare la vernice (da reperire in
@ loco).
@ 4 Attaccare le estremita del cavo. Serrare tali estremita.

ﬂ

. 5.3 Collegamento delle tubazioni del
5.2.3 Per fornire lo scolo

refrigerante
Assicurarsi che l'acqua della condensa possa essere evacuata
@ NOTA
Se i fori di scarico dellunitd esterna sono otturati, 5.3.1 Preca.UZ|9nl perI!coIIegamento delle
prevedere uno spazio di almeno 300 mm sotto all'unita tubazioni del refrigerante
esterna.
A ATTENZIONE

= Installare l'unita su una base che possa assicurare uno scarico R )
) A . e = NON usare olio minerale sulle parti svasate.
adeguato al fine di evitare gli accumuli di ghiaccio.
\ . ) ) = NON riutilizzare tubazioni prese da impianti precedenti.
= Tutt'attorno alla fondazione occorre predisporre una canalina per
lo scarico dell'acqua, per scaricare le acque reflue che potrebbero = Non installare MAI un essiccatore su questa unita
accumularsi attorno all'unita. R410A per tutelarne la vita utile. [l materiale essiccante

potrebbe sciogliersi e danneggiare il sistema.

Evitare che l'acqua dello scarico fuoriesca e inondi il percorso

pedonale, per cui in caso di temperature sotto allo zero questo NOTA
potrebbe diventare scivoloso. @

Tenere in considerazione le precauzioni seguenti per

Se si installa l'unita su un telaio, installare una piastra quanto riguarda le tubazioni del refrigerante:

impermeabile entro 150 mm dal lato inferiore dell'unita, per ] ] ] )
impedire che I'acqua inondi l'unita e per evitare il gocciolamento * Evitare che nel ciclo del refrigerante si possa

dell'acqua di scarico (vedere l'illustrazione seguente). mescolare qualsiasi altra sostanza (per esempio aria),
a parte il refrigerante designato.

= Per aggiungere refrigerante, usare solo il tipo R410A.

= Utilizzare esclusivamente gli attrezzi per l'installazione

(set di manometri con collettore, ecc.) usati

) esclusivamente per gli impianti con R410A e quindi atti
a sopportare la pressione presente e a prevenire che
materiali estranei (per esempio olio minerale e umidita)

» Se necessario, usare il tappo di scarico per il drenaggio. si mescolino nel sistema.

= Montare le tubazioni in modo tale che il dado svasato
NON sia sottoposto a sollecitazioni meccaniche

= Proteggere le tubazioni come descritto nella tabella che

&
b segue, per evitare che nelle tubazioni possano
a c penetrare sporcizia, liquidi o polvere.
N = Osservare la massima attenzione nel far passare i tubi
di rame attraverso le pareti (vedere la figura seguente).
: I||'I il
il
a Foro di scarico | I I o
b Tappo di scarico
¢ Telaio inferiore
d Tubo flessibile di scarico (@16 mm, da reperire in loco)

5.24 Prevenzione della caduta dell'unita
esterna

Nel caso si dovesse installare I'unita in luoghi in cui un forte vento
potrebbe inclinare I'unita, prendere le seguenti misure:

Manuale d'installazione DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
12 Serie split R410A
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5 Installazione

Unita

Periodo
d'installazione

Metodo di
protezione

5.3.4

Per svasare I'estremita dei tubi

Unita esterna

>1 mese

Pizzicare il tubo

<1 mese

Unita interna

Indipendentemente
dal periodo

Pizzicare o nastrare il
tubo

INFORMAZIONI

NON aprire la valvola di arresto del refrigerante prima di
aver controllato la tubazione del refrigerante. In caso di

necessita di

caricare del

refrigerante aggiuntivo, si

consiglia di aprire la valvola di arresto del refrigerante dopo

la carica.

5.3.2

Linea guida per il collegamento delle
tubazioni del refrigerante

Per collegare i tubi, tenere conto delle linee-guida seguenti:

= Spalmare la superficie interna della svasatura con olio di etere
oppure olio di estere se si deve collegare un dado svasato.

Serrare manualmente per 3 o 4 giri, quindi serrare a fondo.

4

= Utilizzare sempre due chiavi contemporaneamente per allentare

un dado svasato.

= Usare sempre una chiave fissa e una chiave dinamometrica
insieme per serrare il dado svasato per collegare la tubazione.
Questo serve ad evitare che il dado si crepi e si formino delle
perdite.

a Chiave dinamometrica
b Chiave fissa
¢ Raccordo delle tubazioni
d Dado svasato
Dimensioni Coppia di Dimensioni | Sagoma della
delle tubazioni serraggio svasatura (A) svasatura
(mm) (Nem) (mm) (mm)
76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 9°°*;
@9,5 32,7~39,9 N
212,7 49,5~60,3 16,2~16,6 ' r\R o0
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 >
5.3.3 Linee guida per curvare i tubi

Per la curvatura, usare una curvatrice per tubi. Tutte le curve dei tubi
devono avere un raggio il meno accentuato possibile (il raggio di

curvatura deve essere di 30~40 mm o maggiore).

A

ATTENZIONE

= Una svasatura incompleta pud causare perdite di gas

refrigerante.

= NON riutilizzare i tubi con vecchie svasature. Usare
delle nuove svasature per prevenire le perdite di gas

refrigerante.

= Usare i dadi svasati che sono inclusi nell'unita. L'uso di
dadi svasati diversi pud causare la perdita di gas

refrigerante.

1 Tagliare I'estremita del tubo con un tagliatubi.

2 Rimuovere la bava con la superficie tagliata rivolta verso |l
basso, in modo che i trucioli non possano entrare nel tubo.

a—/

\b

a Tagliare esattamente ad angolo retto.
b Rimuovere la bava.

3 Rimuovere il dado svasato dalla valvola di arresto e posizionare
il dado svasato sul tubo.

4 Svasare il tubo. Posizionarlo esattamente nel punto illustrato

nella figura che segue.

M

Attrezzo di
svasatura per
R410A (tipo con
frizione)

Attrezzo di svasatura convenzionale

Tipo con frizione
(Tipo Ridgid)

Tipo con dado
con alette

(Tipo Imperial)

A

0~0,5 mm

1,0~1,5 mm

1,5~2,0 mm

5 Controllare che la svasatura sia stata eseguita correttamente.
g

a———

5.3.5

a La superficie interna della svasatura deve essere priva di

difetti.

b L'estremita del tubo deve essere svasata in modo uniforme

in un cerchio perfetto.
¢ Assicurarsi che il dado svasato sia installato.

Utilizzo della valvola di arresto e
dell'apertura di servizio

Manipolazione della valvola di arresto

Prendere in considerazione le seguenti linee-guida:

= Le valvole di arresto sono chiuse alla fabbrica.

= La figura che segue mostra ciascuna parte richiesta nella
manipolazione della valvola.

Q0T o

Apertura di servizio e tappo dell'apertura di servizio
Stelo della valvola
Collegamento della tubazione in loco
Tappo dello stelo

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Installazione

= Mantenere aperte entrambe le valvole di arresto durante il
funzionamento.

= NON applicare una forza eccessiva allo stelo della valvola. Cosi
facendo si potrebbe rompere il corpo della valvola.

= Non dimenticare mai di assicurare la valvola di arresto con una
chiave fissa, quindi allentare o serrare il dado svasato con una
chiave dinamometrica. NON posizionare la chiave fissa sul tappo
dello stelo, dato che si potrebbe provocare una perdita di
refrigerante.

a Chiave fissa
b Chiave dinamometrica
= Se si prevede che la pressione di funzionamento sara bassa (per
esempio, azionando il raffreddamento in presenza di una bassa
temperatura aria esterna), sigillare a sufficienza il dado svasato
nella valvola di arresto sulla linea del gas con sigillante a base di
silicone, per evitare il congelamento.

Sigillante a base di silicone, assicurarsi che non ci sia
gioco.

Apertura/chiusura della valvola di arresto

1 Rimuovere il coperchio della valvola

2 Inserire una chiave esagonale (lato liquido: 4 mm, lato gas:
6 mm) nello stelo della valvola e girare lo stelo della valvola:

In senso antiorario per aprire.
In senso orario per chiudere.

3 Quando non si riesce piu a girare lo stelo della valvola,
arrestare I'operazione. Ora la valvola & aperta/chiusa.

Manipolazione del tappo dello stelo

Prendere in considerazione le seguenti linee-guida:

= |l tappo dello stelo & sigillato nel punto indicato dalla freccia. NON
danneggiarlo.

N

= Dopo aver manipolato la valvola di arresto, ricordare di serrare a
fondo il tappo dello stelo.

= Per la coppia di serraggio, consultare la tabella sotto.

= Dopo avere serrato il tappo dello stelo, verificare che non ci siano
fughe di refrigerante.

Voce Coppia di serraggio (N-m)
Tappo dello stelo, lato gas 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Tappo dell'apertura di servizio 10,8~14,7

Voce Coppia di serraggio (N-m)
Tappo dello stelo, lato liquido 21,6~27,4@
32,7~39,9®

(a) Perlaclasse 50 e 60.
(b) Perlaclasse 71.

Manipolazione del tappo di servizio
Prendere in considerazione le seguenti linee-guida:

= Utilizzare sempre un tubo flessibile di carica dotato di perno
otturatore della valvola, dato che I'apertura di servizio & costituita
da una valvola di tipo Schrader.

= Dopo aver manipolato l'apertura di servizio, serrarne a fondo il
tappo. Per la coppia di serraggio, consultare la tabella al capitolo
"Manipolazione del tappo dello stelo" a pagina 14.

= Dopo il serraggio del tappo dell'apertura di servizio, controllare
che non siano presenti perdite di refrigerante.

5.3.6 Collegamento delle tubazioni del
refrigerante all'unita esterna

1 Collegare il collegamento del refrigerante liquido proveniente
dall'unita interna alla valvola di arresto del liquido dell'unita
esterna.

o) .

(2]

o1
i

a Valvola di arresto del liquido
b Valvola di arresto del gas
¢ Apertura di servizio
2 Collegare il collegamento del refrigerante gassoso proveniente
dall'unita interna alla valvola di arresto del refrigerante dell'unita
esterna.

54 Controllo delle tubazioni del
refrigerante

5.41 Verifica della presenza di perdite

NOTA

NON superare la pressione di lavoro massima dell'unita
(vedere “PS High” sulla targa dati dell'unita).

NOTA

Utilizzare una soluzione per prova di gorgogliamento
consigliata dal proprio rivenditore. Non utilizzare acqua
saponata onde evitare la rottura dei dadi svasati (I'acqua
saponata pud contenere sale, che assorbe I'umidita che si
congela al raffreddamento delle tubature) e/o la corrosione
dei giunti svasati (I'acqua saponata pud contenere
ammoniaca, che ha un effetto corrosivo tra il dado svasato
in ottone e la svasatura in rame).

Manuale d'installazione
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5 Installazione

1 Caricare il sistema con azoto fino a una pressione di almeno
200 kPa (2 bar). Si consiglia di portare la pressione a 3000 kPa
(30 bar) per rilevare la presenza di piccole perdite.

N

Verificare che non ci siano perdite applicando la soluzione per
prove di gorgogliamento a tutti i collegamenti.

w

Scaricare tutto I'azoto.

5.4.2 Esecuzione dell'essiccazione sotto vuoto

Collegare la pompa del vuoto e il collettore come segue:
a d h

:ﬁ% |
Li‘ J
f —é} =|;|T/iig|

g h i

Manometro

Collettore con manometro
Valvola di bassa pressione (Lo)
Valvola di alta pressione (Hi)
Tubi flessibili di carico

Pompa a vuoto

Apertura di servizio

Coperchi delle valvole

Valvola di arresto del gas
Valvola di arresto del liquido

(]

T«

—_—-TQ D 20T N

-

Mettere sotto vuoto il sistema finché il manometro sul collettore
non indica una depressione di —0,1 MPa (-1 bar).

2 Lasciare il tutto in questa condizione per 4-5 minuti e controllare
la pressione:

Se la pressione... Allora...

5.5 Carica del refrigerante

5.5.1 Determinazione della quantita di
refrigerante aggiuntiva

Se la lunghezza Allora...
totale della tubazione
del liquido e...
<10 m NON aggiungere altro refrigerante.
>10 m R=(lunghezza totale (m) di tubazione del

liquido—10 m)x0,020

R=Carica aggiuntiva (kg)(arrotondata al
valore superiore o inferiore di 0,1 kg)

INFORMAZIONI

La lunghezza della tubazione & la lunghezza della
tubazione del liquido in una direzione.

5.5.2 Carica del refrigerante

A AVVERTENZA

= Usare esclusivamente R410A come refrigerante. Altre
sostanze possono causare esplosioni e incidenti.

= R410A contiene gas serra fluorinati. Il suo valore
potenziale di riscaldamento globale (GWP) & 2087,5.
NON liberare questi gas nell'atmosfera.

= Per caricare il refrigerante, usare sempre guanti
protettivi e occhiali di sicurezza.

= Utilizzare esclusivamente attrezzi adatti per il tipo di refrigerante
utilizzato nel sistema, per assicurare la necessaria resistenza alla
pressione e per impedire lingresso di materiali estranei nel
sistema.

= Caricare il refrigerante liquido nel modo seguente:

Non cambia Non c'é umidita nel sistema.
Questa procedura & terminata.
Aumenta E presente umidita nel

sistema. Andare al passo
successivo.

3 Evacuare il sistema per almeno 2 ore ad una pressione indicata
sul manometro del collettore di —0,1 MPa (-1 bar).

4 Dopo avere portato la pompa nello stato DISATTIVATO,
controllare la pressione per almeno 1 ora.

5 Qualora NON si riuscisse a raggiungere la depressione
desiderata o non fosse possibile mantenere la depressione per
1 ora, procedere come segue:

= Controllare nuovamente che non ci siano perdite.
= Eseguire nuovamente l'essiccazione sotto vuoto.

NOTA

Assicurarsi di aprire la valvola di arresto del gas dopo
l'installazione e la messa sotto vuoto delle tubazioni.
Facendo funzionare il sistema con la valvola chiusa si
potrebbe rompere il compressore.

Se Allora
E presente un tubo che funge da |Effettuare la carica mantenendo
sifone la bombola in posizione eretta.
(vale a dire che la bombola &
contrassegnata dalla scritta
“Liquid filling siphon
attached” (Sifone di riempimento
del liquido in dotazione))

Effettuare la carica mantenendo
la bombola in posizione

NON é presente un tubo che
funge da sifone

capovolta.

= Aprire le bombole del refrigerante lentamente.

= Caricare il refrigerante nello stato liquido. L'aggiunta di
refrigerante in forma gassosa pud prevenire il normale
funzionamento.

Requisito preliminare: Prima di caricare il refrigerante, assicurarsi
che le tubazioni del refrigerante siano collegate e verificate (prova di
perdita ed essiccazione sotto vuoto).

1 Collegare la bombola di refrigerante all'apertura di servizio.
2 Caricare la quantita aggiuntiva di refrigerante.

3 Aprire la valvola di arresto del gas.
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5 Installazione

Qualora fosse necessario evacuare con la pompa in caso di
smontaggio o spostamento dell'impianto, vedere "7.1 Evacuazione
del refrigerante con la pompa" a pagina 19 per maggiori
informazioni.

5.5.3 Applicazione dell'etichetta relativa ai gas
fluorurati a effetto serra

1 Compilare I'etichetta come segue:

M Contains i gases a
0 Jo—0b
GWF XXX

e[ oo
(2]
r. 9 o+0- kg ——d
GWP xkg _|
L4 o000 tCOLeq—e

Se con l'unita viene consegnata un'etichetta multilingue
relativa ai gas fluorurati a effetto serra (vedere gli
accessori), staccare la parte con la lingua interessata e
applicarla su a.
b Carica di refrigerante effettuata allo stabilimento: vedere la
targa dati dell'unita
Quantita di refrigerante aggiuntiva caricata
Carica totale di refrigerante
e Emissioni di gas a effetto serra della carica totale di
refrigerante espressa in tonnellate di CO, equivalente
GWP = potenziale di riscaldamento globale
Q NOTA
In Europa, si usano le emissioni di gas a effetto serra
della carica totale di refrigerante nel sistema (espressa in
tonnellate di CO, equivalente) per determinare gli intervalli
di manutenzione. Seguire la legislazione vigente.

Q0

Formula per calcolare le emissioni di gas a effetto
serra: valore GWP del refrigerante x carica totale di
refrigerante [in kg] / 1000

5.6 Collegamento del cablaggio
elettrico

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

A AVVERTENZA

Per i cavi di alimentazione utilizzare SEMPRE cavi del tipo
a piu trefoli.

AVVERTENZA

= NON portare nello stato ATTIVATO l'alimentazione
finché non saranno stati completati tutti i collegamenti
elettrici. In caso contrario, si pud verificare una scossa
elettrica.

= Completati i collegamenti, controllare ancora una volta
che tutti i fili siano collegati correttamente prima di
inserire |'alimentazione.

= | componenti e i materiali reperiti in loco e i lavori
elettrici DEVONO essere tutti conformi alla legislazione
applicabile.

AVVERTENZA

= Dopo aver completato i collegamenti elettrici, accertarsi
che ogni componente elettrico e terminale all'interno
del quadro elettrico siano saldamente connessi.

= Assicurarsi che tutti i coperchi siano stati chiusi prima
di avviare l'unita.

A AVVERTENZA

Se la fase N dell'alimentazione manca o non € corretta,
I'apparecchiatura si potrebbe guastare.

Determinazione della messa a terra adeguata. NON
effettuare la messa a terra dell'unita tramite tubi
accessori, assorbitori di sovratensione o la messa a
terra del telefono. Una messa a terra incompleta puo
provocare scosse elettriche.

Installare i fusibili o gli interruttori di dispersione a terra
necessari.

Assicurare il cablaggio elettrico con delle fascette in
modo tale che i cavi NON entrino in contatto con spigoli
vivi o le tubazioni, in particolare dal lato alta pressione.

NON usare fili nastrati, fili con conduttori a trefolo, cavi
di prolunga o connessioni da un sistema a stella. Essi
possono provocare surriscaldamento, scosse elettriche
o incendi.

NON installare un condensatore per I'anticipo di fase,
poiché questa unita & dotata di un inverter. Un
condensatore per I'anticipo di fase ridurra le prestazioni
e potrebbe provocare incidenti.

NON utilizzare componenti elettrici reperiti in loco
all'interno dell'unita.

NON collegare I'alimentazione dell'unita interna all'unita
esterna. Si potrebbero provocare incendi e scosse
elettriche.

NON collegare con derivazioni altri accessori alla
morsettiera.

NOTA

Precauzioni per la posa dei cavi di alimentazione:

non collegare cavi di diverso spessore alla morsettiera
di alimentazione (la presenza di gioco nei cavi di
alimentazione puo causare un calore anomalo).

Se si collegano cavi dello stesso spessore, procedere
come indicato nella figura seguente.

VN
( ) () o L J
(X ([ ]

O X X

Durante la posa dei fili elettrici, utilizzare fili per
I'alimentazione specifici e collegarli saldamente, quindi
assicurarsi di evitare che sulla morsettiera venga
esercitata una pressione esterna.

Utilizzare un apposito cacciavite per serrare le viti dei
morsetti. Un cacciavite a testa piccola danneggerebbe
la testa e renderebbe impossibile il serraggio.

Un serraggio troppo stretto pud danneggiare le viti dei
morsetti.

Spellare l'isolante (20 mm) dai fili.

a

G

a Spellare I'estremita del filo fino a questo punto
b Una lunghezza eccessiva della parte spellata pud causare
scosse elettriche o dispersione.

Tenere presente quanto segue:

= Se si utilizzano fili con conduttori a trefolo, installare sulla punta un

morsetto

a crimpaggio rotondo. Disporre il morsetto a crimpaggio

rotondo sul filo, fino alla parte coperta, e fissarlo con l'attrezzo
appropriato.
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5 Installazione

b a

a Filo con conduttori a trefolo
b Morsetto a crimpaggio rotondo

= Per installare i fili, utilizzare i metodi seguenti:

Tipo di filo Metodo di installazione
Filo ad anima singola cb
-
tA @ |_A‘t C_@
—a a

a Filo ad anima singola a spira
b Vite

¢ Rondella piana

Filo con conduttori a
trefolo con morsetto
a crimpaggio rotondo

a Morsetto
b Vite

c Rondella piana

Coppie di serraggio

Elemento Coppia di serraggio (N°m)

M4 (X1M)
M4 (terra)

1,2~1,5

Apparecchiatura conforme alla norma EN/IEC 61000-3-12 (Standard
tecnico europeo/internazionale che definisce i limiti di corrente
armonica prodotta da apparecchiature collegate a sistemi pubblici a
bassa tensione con corrente di entrata >16 A e <75 A per fase).

5.6.1 Specifiche dei componenti dei
collegamenti standard

Componente

Cavo di Tensione 220~240V

alimentazione Fase 1~
Frequenza 50 Hz

Devono essere conformi
alla legislazione
applicabile

Dimensioni filo

3 Aprire il morsetto del filo.

4 Collegare il cavo di interconnessione e l'alimentazione come
segue:

5 Serrare a fondo le viti dei terminali. Si consiglia di utilizzare un
cacciavite per viti Philips.
Installare il coperchio del quadro elettrico.

7 Installare il pannello esterno.

5.6.3 Risparmio energetico con il modo
standby

Note relative al modo standby

Questo modo mette nello stato DISATTIVATO I'alimentazione
dell'unita esterna e porta l'unita interna in modo standby. Esso
riduce il consumo elettrico dell'unita interna. Questo modo &
applicabile solo per i modelli seguenti: FTXS50K2V1B,
FVXG50K2V1B, FTXG50LV1BW e FTXG50LV1BS.

INFORMAZIONI

Il modo standby puo6 essere utilizzato SOLO dalle unita
descritte sopra.

Sezione minima dei cavi
2,5 mm? e applicabile per
220~240 V

Fusibile locale consigliato 20 A

Cavo di interconnessione

Devono essere conformi
alla legislazione
applicabile

Interruttore di dispersione a terra

5.6.2 Collegamento del cablaggio elettrico
all'unita esterna

1 Rimuovere il pannello esterno.

2 Rimuovere il coperchio del quadro elettrico.

A AVVERTENZA

Prima di collegare o scollegare il connettore, assicurarsi
che l'alimentazione sia nello stato DISATTIVATO.

INFORMAZIONI

Se si utilizza un'unita interna per la quale NON e
applicabile il modo standby, il connettore DEVE essere
collegato.

Impostazione del modo standby
1 Portare su DISATTIVATO l'alimentazione.
2 Rimuovere il pannello esterno.
3 Rimuovere il coperchio del quadro elettrico.
4

Scollegare il connettore per il modo standby.
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6 Messa in funzione

5.7 Completamento dell'installazione
dell'unita esterna

===
[ ENEXCENC)

il
TelEe
L&

5.71 Completamento dell'installazione
dell'unita esterna

1 Isolare e fissare la tubazione del refrigerante e il cavo di
interconnessione nel modo seguente:

g e
&) @ @) & S ©
eC et ¢ eC =L ¢

5 Portare su ATTIVATO l'alimentazione

5.6.4 Raffreddamento di ambienti con

. a Tubo del gas
apparecchiature e sale computer con b Isolamento del tubo del gas
basse temperature esterne ¢ Cavo di interconnessione

d Tubo del liquido
. . e Isolamento del tubo del liquido
Note relative al modo locale tecnico f Nastro di finitura
Questo modo & destinato in particolar modo ad applicazioni di 2 Installare il coperchio di servizio.

raffreddamento, quali gli ambienti con apparecchiature o le sale
computer. Esso NON deve MAI essere utilizzato per applicazioni
residenziali o in uffici con presenza di persone. 6

Messa in funzione

Impostazione del modo locale tecnico

@ NOTA

Tagl|§ndo il poontlcello J6 sulla sche(lja, |I.range di funzionamento si NON azionare MAI 'unita senza termistori e/o sensori di
amplia a —15°C. Il modo locale tecnico si arresta se la temperatura ressione/pressostati. Si potrebbe bruciare il compressore
esterna scende sotto a —18°C e riparte una volta che la temperatura P P il P :
sara nuovamente salita.

1 Togliere le viti del pannello superiore. 6.1 Precauzioni durante la messa in
2 Rimuovere il coperchio a prova di sgocciolamento. esercizio
3 Tagliare il ponticello J6 sulla scheda. INFORMAZIONI

Durante il primo periodo di funzionamento dell'unita, la
quantita di energia desiderata potrebbe risultare piu
elevata di quella indicata sulla targhetta informativa
dell'unita. Il fenomeno & causato dal compressore, a cui
occorre un tempo di funzionamento continuo di 50 ore
prima di raggiungere un funzionamento uniforme ed uno
stabile consumo di corrente.

NOTA

NON azionare MAI I'unita senza termistori e/o sensori di
pressione/pressostati. Si potrebbe bruciare il compressore.

6.2 Lista di controllo prima della
messa in funzione

b Coperchio a prova di sgocciolamento
¢ Scheda NON mettere in funzione il sistema prima di avere soddisfatto i

requisiti dei controlli seguenti:
] L'unita interna & correttamente montata.

INFORMAZIONI

= L'unita interna potrebbe produrre dei rumori

intermittenti a seguito del passaggio su ATTIVATO e/o L'unita esterna & correttamente montata.
DISATTIVATO della ventola dell'unita esterna. L]
= NON collocare umidificatori o altri apparati che n Il sistema & correttamente messo a terra e i terminali di
potrebbero far aumentare I'umidita negli ambienti terra sono serrati.
quando si usa il modo locale tecnico. ] | fusibili o i dispositivi di protezione installati localmente
= Tagliando il ponticello J6, si ottiene la massima velocita sono stati installati conformemente al presente
possibile della ventola dell'unita interna. documento e non sono stati bypassati.

La tensione di alimentazione deve corrispondere alla
tensione indicata sulla targhetta d'identificazione
dell'unita.

(]

] Non & presente NESSUN collegamento allentato o
componente elettrico danneggiato nel quadro elettrico.

] Non c'¢ NESSUN componente danneggiato o tubo
schiacciato all'interno delle unita interne ed esterne.
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7 Smaltimento

] NON vi sono perdite di refrigerante.

] | tubi del refrigerante (gassoso e liquido) sono isolati
termicamente.

] E installata la dimensione dei tubi corretta e i tubi sono
correttamente isolati.

] Le valvole di arresto (per il gas e il liquido) sull'unita
esterna sono completamente aperte.

] | seguenti collegamenti elettrici sono stati eseguiti in
base al presente documento e alla legislazione
applicabile, tra I'unita esterna e I'unita interna.

Scolo

[]

Assicurarsi che lo scolo defluisca liberamente.
Conseguenza probabile: I'acqua condensata potrebbe
gocciolare.

] L'unita interna riceve i segnali del comando a distanza.

[] | fili specificati sono usati per il cavo di
interconnessione.

6.3 Per eseguire una prova di
funzionamento

Requisito preliminare: L'alimentazione deve essere compresa
nella gamma specificata.

Requisito preliminare: La prova di funzionamento pud® essere
eseguita in modo raffreddamento o riscaldamento.

Requisito preliminare: Effettuare la prova di funzionamento in base
al manuale d'uso dell'unita interna per verificare che tutte le funzioni
e le parti funzionino correttamente.

1 In modo raffreddamento, selezionare la temperatura piu bassa
programmabile. In modo riscaldamento, selezionare la
temperatura piu alta programmabile. Se necessario, € possibile
disabilitare la prova di funzionamento.

2 Una volta terminata la prova di funzionamento, impostare la
temperatura a un livello normale. In modo raffreddamento:
26~28°C, in modo riscaldamento: 20~24°C.

3 |l sistema cessa di funzionare 3 minuti dopo aver portato l'unita
nello stato DISATTIVATO.

INFORMAZIONI

= L'unita consuma elettricita anche se si trova nello stato
DISATTIVATO.

= Se si verifica un ammanco di corrente e quindi
l'alimentazione ritorna allo stato ATTIVATO, il
funzionamento continua nel modo che era selezionato
in precedenza.

6.4 Avvio e arresto del raffreddamento
forzato

Esistono 2 metodi per attuare I'operazione di raffreddamento forzato:
1  utilizzando linterruttore ATTIVATO/DISATTIVATO dell'unita
interna (se & presente sull'unita interna),

2  utilizzando linterruttore dell'operazione di raffreddamento
forzato dell'unita esterna.

Metodo 1: se si usa l'interruttore ATTIVATO/DISATTIVATO
dell'unita interna

Premere linterruttore  ATTIVATO/DISATTIVATO per almeno
5 secondi.

Ha inizio l'operazione Risultato: . Il raffreddamento forzato si
arresta automaticamente dopo 15 minuti. Per arrestare |'operazione,
premere l'interruttore ATTIVATO/DISATTIVATO.

Metodo 2: se si usa l'unita esterna
= Portare l'unita esterna nello stato ATTIVATO.

= Premere linterruttore del raffreddamento forzato (SW1) entro
3 minuti da quando si € portata I'alimentazione su ATTIVATO.
Inizia 'operazione Risultato: .

= Il raffreddamento forzato si arrestera automaticamente dopo
15 minuti. Per arrestare 'operazione, premere l'interruttore (SW1).

6.5 Avvio dell'unita esterna

Vedere il manuale d'installazione dell'unita interna per la
configurazione e la messa in funzione del sistema.

7 Smaltimento
71 Evacuazione del refrigerante con
la pompa

Esempio: Per proteggere I'ambiente, arrestare la pompa quando si
deve spostare l'unita o la si deve rottamare.

PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE

Arresto della pompa — Perdita di refrigerante. Qualora
si voglia arrestare la pompa e vi sia una perdita nel circuito
del refrigerante:

= NON utilizzare la funzione automatica di evacuazione
mediante pompa, con cui € possibile raccogliere tutto il
refrigerante  del sistema nell'unita  esterna.
Conseguenza probabile: Autocombustione ed
esplosione del compressore poiché dell'aria € entrata
nel compressore in funzione.

= Utilizzare un sistema di recupero separato affinché il
compressore dell'unita NON debba essere messo in
funzione.

NOTA

Durante |'operazione di evacuazione del refrigerante con la
pompa, arrestare il compressore prima di rimuovere la
tubazione del refrigerante. Se il compressore & ancora in
funzione e la valvola di arresto € aperta durante
I'evacuazione del refrigerante con la pompa, verra aspirata
aria nel sistema. Di conseguenza, a causa della pressione
anomala nel ciclo del refrigerante, si verifichera la rottura
del compressore e altri tipi di danni.

L'operazione di evacuazione del refrigerante con la pompa estrae
tutto il refrigerante dal sistema e lo invia nell'unita esterna.

1 Rimuovere il coperchio dalla valvola di arresto del liquido e
dalla valvola di arresto del gas.

2 Eseguire l'operazione di raffreddamento forzato.
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8 Dati tecnici

3 Trascorsi da 5 a 10 minuti (bastano 1 o 2 minuti se sono
presenti temperature ambiente molto rigide (<-10°C)), chiudere
la valvola di arresto del liquido con una chiave esagonale.

Controllare con il manometro se € stato raggiunto il vuoto.

Dopo 2-3 minuti, chiudere la valvola di arresto del gas e
interrompere I'operazione di raffreddamento forzato.

8 Dati tecnici

e

b

ﬂ

®©Qo 0T O

c

g O—a
o

Valvola di arresto del gas
Direzione di chiusura
Chiave esagonale
Coperchio delle valvole
Valvola di arresto del liquido

Un sottogruppo degli ultimi dati tecnici & disponibile sul sito internet regionale Daikin (accessibile al pubblico). L'insieme completo degli ultimi

dati tecnici € disponibile sul sito extranet Daikin (€ richiesta I'autenticazione

).
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8 Dati tecnici

8.1 Schema elettrico

Legenda dello schema unificato dei collegamenti elettrici

Per le parti applicate e la loro numerazione, far riferimento all'etichetta adesiva del circuito elettrico fomita con l'unita. La numerazioni delle parti & fatta con numeri arabi
in ordine ascendente per ogni parte, ed & rappresentata nella panoramica seguente con il simbolo ™" contenuto nel codice parte.

.
—o-

INTERRUTTORE

CONNESSIONE

CONNETTORE

TERRA

COLLEGAMENTIIN LOCO

MESSAATERRA DI PROTEZIONE

MESSAATERRA (VITE) DI PROTEZIONE

RADDRIZZATORE

CONNETTORE DEL RELE

CONNETTORE DI CORTO CIRCUITO

+—3 FUSIBILE —O— TERMINALE
@_ UNITAINTERNA [T 1] MORSETTIERAASTRISCIA
INDOOR
o_ﬁ UNITAESTERNA o e MORSETTO DEL CABLAGGIO
OUTDOOR
BLK : NERO GRN : VERDE PNK ROSA WHT
BLU : BLU GRY : GRIGIO PRP, PPL PORPORA ow
BRN : MARRONE ORG : ARANCIONE RED ROSSO
AP SCHEDA DEL CIRCUITO STAMPATO PS COMMUTATORE DELL'ALIMENTAZIONE
BS* PULSANTE ATTIVATO / DISATTIVATO, INTERRUTTORE DI PTC* TERMISTORE PTC
FUNZIONAMENTO
BZ HO CICALINO oy TRANSISTOR BIPOLARE CON GATE
ISOLATO(IGBT)
cr CONDENSATORE QD INTERRUTTORE DI DISPERSIONE ATERRA
AC*, CN*, E¥, HA*, HE, HL*, HN*, CONNESSIONE, CONNETTORE QL PROTEZIONE DAl SOVRACCARICHI
HR*, MR*_A,MR*_B, $*,U,V,
W, XA
D", VD DIODO am INTERRUTTORE TERMOSTATICO
DB* PONTE ADIODI R RESISTORE
Ds* MICROINTERRUTTORE RT TERMISTORE
EH RISCALDATORE RC RICEVITORE
F*U, FU* (PER LE CARATTERISTICHE, FUSIBILE s INTERRUTTORE LIMITATORE
VEDERE LA SCHEDA PCB
CONTENUTANELL'UNITA)
FG* CONNETTORE (MASSA DEL TELAIO) St INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE
H CABLAGGIO S*NPH SENSORE DI PRESSIONE (ALTA)
HP, LED", V'L SPIAPILOTA, DIODOAD EMISSIONE LUMINOSA(LED) ~ S™NPL SENSORE DI PRESSIONE (BASSA)
HAP DIODO AD EMISSIONE LUMINOSA (MONITOR DI S'PH, HPS* PRESSOSTATO (ALTAPRESSIONE)
SERVIZIO, VERDE)
HIGH VOLTAGE ALTATENSIONE SPL PRESSOSTATO (BASSA PRESSIONE)
IES SENSORE OTTICO INTELLIGENTE ST TERMOSTATO
IPM* MODULO INTELLIGENT POWER SW, Sw* INTERRUTTORE DI FUNZIONAMENTO
K'R, KCR, KFR, KHUR RELE MAGNETICO SA* SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
L FASE SR, WLU RICEVITORE DEL SEGNALE
& SERPENTINA ss* INTERRUTTORE SELETTORE
LR REATTORE SHEET METAL PIASTRAFISSAPER MORSETTIERAASTRISCIA
M MOTORE PASSO PASSO TR TRASFORMATORE
mC MOTORE DEL COMPRESSORE TC,TRC TRASMETTITORE
MF MOTORE DELLAVENTOLA VA, RV VARISTORE
MP POMPADI SCARICO VR PONTE ADIODI
M'S MOTORINO DI OSCILLAZIONE WRC TELECOMANDO WIRELESS
MR, MRCW*, MRM", MRN* RELE MAGNETICO Xt TERMINALE
N NEUTRO XM MORSETTIERAASTRISCIA (BLOCCO)
n=" NUMERO DI PASSAGGIATTRAVERSO ILNUCLEODI  Y'E SERPENTINAVALVOLA DI ESPANSIONE
FERRITE ELETTRONICA
PAM MODULAZIONE DI AMPIEZZAA IMPULSI YR Y'S SERPENTINAELETTROVALVOLADI
INVERSIONE
PCB* SCHEDADEL CIRCUITO STAMPATO zc NUCLEO DI FERRITE
PV MODULO DI ALIMENTAZIONE ZFZF FILTROANTIRUMORE
RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Manuale d'installazione

Serie split R410A
3P360062-1H — 2016.09

21









EAL

Copyright 2016 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzer Skvriiany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 3P360062-1H 2016.09



	Manuale d'installazione
	Sommario
	1 Informazioni su questo documento
	1.1 Significato delle avvertenze e dei simboli

	2 Precauzioni generali di sicurezza
	3 Informazioni relative all'involucro
	3.1 Unità esterna
	3.1.1 Rimozione degli accessori dall'unità esterna


	4 Preparazione
	4.1 Preparazione del luogo d'installazione
	4.1.1 Requisiti del luogo d'installazione per l'unità esterna
	4.1.2 Requisiti aggiuntivi per la sede d'installazione dell'unità esterna nei climi freddi

	4.2 Preparazione delle tubazioni del refrigerante
	4.2.1 Requisiti per le tubazioni del refrigerante
	4.2.2 Isolante per le tubazioni del refrigerante


	5 Installazione
	5.1 Apertura delle unità
	5.1.1 Per aprire l'unità esterna

	5.2 Montaggio dell'unità esterna
	5.2.1 Per fornire la struttura di installazione
	5.2.2 Per installare l'unità esterna
	5.2.3 Per fornire lo scolo
	5.2.4 Prevenzione della caduta dell'unità esterna

	5.3 Collegamento delle tubazioni del refrigerante
	5.3.1 Precauzioni per il collegamento delle tubazioni del refrigerante
	5.3.2 Linea guida per il collegamento delle tubazioni del refrigerante
	5.3.3 Linee guida per curvare i tubi
	5.3.4 Per svasare l'estremità dei tubi
	5.3.5 Utilizzo della valvola di arresto e dell'apertura di servizio
	Manipolazione della valvola di arresto
	Apertura/chiusura della valvola di arresto
	Manipolazione del tappo dello stelo
	Manipolazione del tappo di servizio

	5.3.6 Collegamento delle tubazioni del refrigerante all'unità esterna

	5.4 Controllo delle tubazioni del refrigerante
	5.4.1 Verifica della presenza di perdite
	5.4.2 Esecuzione dell'essiccazione sotto vuoto

	5.5 Carica del refrigerante
	5.5.1 Determinazione della quantità di refrigerante aggiuntiva
	5.5.2 Carica del refrigerante
	5.5.3 Applicazione dell'etichetta relativa ai gas fluorurati a effetto serra

	5.6 Collegamento del cablaggio elettrico
	5.6.1 Specifiche dei componenti dei collegamenti standard
	5.6.2 Collegamento del cablaggio elettrico all'unità esterna
	5.6.3 Risparmio energetico con il modo standby
	Note relative al modo standby
	Impostazione del modo standby

	5.6.4 Raffreddamento di ambienti con apparecchiature e sale computer con basse temperature esterne
	Note relative al modo locale tecnico
	Impostazione del modo locale tecnico


	5.7 Completamento dell'installazione dell'unità esterna
	5.7.1 Completamento dell'installazione dell'unità esterna


	6 Messa in funzione
	6.1 Precauzioni durante la messa in esercizio
	6.2 Lista di controllo prima della messa in funzione
	6.3 Per eseguire una prova di funzionamento
	6.4 Avvio e arresto del raffreddamento forzato
	6.5 Avvio dell'unità esterna

	7 Smaltimento
	7.1 Evacuazione del refrigerante con la pompa

	8 Dati tecnici
	8.1 Schema elettrico



