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Algemene veiligheidsmaatregelen

Over de doos

1 Over dit document

Bedoeld publiek

Erkende installateurs

INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte
industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde
gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in
huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.

3.1 Buitenunit ... 8
3.1.1 Om de toebehoren van de buitenunit uit te nemen..... 8 Documentatieset
4 Voorbereiding 8 Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De
41  De installatieplaats vOOrbereiden ..............c.ccoveevoveeveereerenn. 8 volledige set omvat:
4.1.1  Vereisten inzake de plaats waar de buitenunit « Installatiehandleiding van de buitenunit:
geinstalleerd Wordt...........ccccooiieiiiiiieieeeee, 8
412  Bijkomende vereisten inzake de installatieplaats van * Installatieaanwijzingen
de buitenunit in koude klimaten ............cccccoevveviiiienn 9 « Formaat: Papier (in de doos van de buitenunit)
4.2 De koelmiddelleidingen voorbereiden ............c.cccoooiiiieiiniinens 9
421 Vereisten voor de koelmiddelleidingen ....................... 9 Laatst.e herzienipgen van.de meggeleverde docum.entatie Isunnen op
4.2.2  De koelleidingen iSOIEren...........cccoveveeevnirenecinrnecns 10 de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.
. De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle
5 Installatie 10 andere talen zijn vertalinan. J oee e
5.1 De units openen 10
51.1 De buitenunit openen 10
52 De buitenunit MONteren ...........ooovieeeeiiie e 10 Technische gegevens
521 De |ns'tallat|§s.tructuur VOOIZIEN ..ot 10 - Een deel van de recentste technische gegevens is beschikbaar
522 De buitenunit installeren .................cccccoeiiininins 1 op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
5.2.3  Afvoer voorzien 11
5.24  Ervoor zorgen dat de buitenunit niet kan omvallen..... 12 = De volledige recentste technische gegevens zijn beschikbaar op
53  De koelmiddelleiding aansIuiten ............oooooooooeoooroooeoeoe 12 het Daikin-extranet (authenticatie vereist).
5.3.1 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van
k(.)elm.ilddelle.ildingen e R e 12 11 Betekenis van de WaarSChUWingen
5.3.2 Richtlijnen bij het aansluiten van koelmiddelleidingen 12
5.3.3 Richtlijnen voor het buigen van leidingen ................... 13 en symbolen
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5.3.5  Gebruik van de afsluiter en servicepoort .................... 13 A GEVAAR
5.3.6  De koelmiddelleiding op buitenunit aansluiten............ 14 Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
5.4  De koelmiddelleiding controleren .... 14 als gevolg heeft.
54.1 Op lekkages controleren .............cccooveveniicecncieceennn, 14
5.4.2 VaCUUMArOGEN ......ceeiiiiiiieiiiiiee et 14 GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
5.5  Koelmiddel bijvullen............c.coccvveveeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeee e 15 Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.
5.5.1 Bepalen hoeveel koelmiddel toegevoegd moet
WO oo 15 GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN
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bevestigen.... 15
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O D e et A\ WARRSCHUWING
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gebruiken .................................................................... 17 als gevo|g zou kunnen hebben.
5.6.4 Koelapparatuur en computerzalen bij lage
buitentemperaturen...........ccocceeeviiii i 17 WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL
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571 De installatie van de buitenunit voltooien.................... 18 A VOORZICHTIG
6 Inbedrijfstelling 18 Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als
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2 Algemene veiligheidsmaatregelen

Symbool

Verklaring

3]

Lees de montagehandleiding, de
gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de
bedrading alvorens te beginnen met de installatie.

Lees de servicehandleiding alvorens onderhouds-
en servicewerkzaamheden uit te voeren.

[l

-| Voor meer informatie, zie de uitgebreide

handleiding voor de installateur en de gebruiker.

2

= Alle

Algemene
veiligheidsmaatregelen

in dit document vermelde voorzorgen betreffen zeer

belangrijke punten en dienen dus steeds nauwgezet te worden
nageleefd.

= De installatie van het systeem en alle handelingen beschreven in
de installatiehandleiding moeten door een erkende installateur
uitgevoerd worden.

= Controleer of de plaats waarop de unit moet komen, bestand is
tegen het gewicht en de trillingen van de unit.

A

WAARSCHUWING

Neem voldoende maatregelen wanneer koelmiddel zou
lekken. Ventileer onmiddellijk de zone wanneer koelgas
lekt. Mogelijke risico's:

= Te hoge koelmiddelconcentraties in een gesloten
ruimte kunnen leiden tot een gebrek aan zuurstof.

= Als koelgas in contact komt met vuur, kan giftig gas
ontstaan.

OPMERKING

Een foute installatie of bevestiging van apparatuur,
uitrustingen of accessoires kan elektrische schokken, een
kortsluiting, lekken, brand of schade aan de apparatuur of
uitrustingen als gevolg hebben. Gebruik enkel accessoires,
optionele apparatuur en uitrustingen en reserveonderdelen
die door Daikin gemaakt of goedgekeurd werden.

WAARSCHUWING

Laat de apparatuur door uw dealer plaatsen of verwijderen.
Door een niet volledig uitgevoerde installatie kunnen
waterlekkage, gevaar voor elektrische schokken en brand
ontstaan.

WAARSCHUWING

Vervang nooit een zekering door een zekering met een
andere waarde of andere draden als een zekering is
doorgebrand. Het gebruik van een draad of koperdraad
kan een uitval van de unit of brand veroorzaken.

VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de staander en
bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de
unit te vallen en letsel te veroorzaken.

VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de unit
NIET aan, dit om letsels te voorkomen.

A

WAARSCHUWING

Plaats geen voorwerpen in de directe nabijheid van de
buitenunit en zorg er voor dat bladeren of andere
overblijfselen zich niet rondom het apparaat ophopen.
Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen
binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren
storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in
contact komen met elektrische onderdelen.

INFORMATIE
Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.

> &

WAARSCHUWING

= Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer
de unit niet zelf aangezien een verkeerde demontage
of installatie een elektrische schok of brand kan
veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.

= Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van
een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal
veilig, niet-giftig en niet-brandbaar, maar er zal wel een
giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per
ongeluk lekt in een kamer met lucht van een
ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van
een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel
voordat u de unit weer in gebruik neemt.

WAARSCHUWING

Laat de apparatuur door uw dealer plaatsen of
terugplaatsen. Door een niet volledig uitgevoerde
installatie kunnen waterlekkage, gevaar voor elektrische
schokken en brand ontstaan.

OPMERKING

Om het koelmiddel te verwijderen (door leeg te pompen),
stop de compressor vooraleer de koelmiddelleidingen te
verwijderen. Indien de compressor nog steeds werkt en de
afsluiter open staat tijdens het verwijderen van het
koelmiddel, zal lucht in het systeem gezogen worden.
Hierdoor zal de compressor beschadigd worden en kunnen
mensen verwondingen oplopen als gevolg van de
abnormale druk in de koelmiddelcyclus.

WAARSCHUWING

Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar
ontvlambare gassen kunnen voorkomen. Als er een gaslek
optreedt en gas in de airconditioner komt, kan brand
ontstaan.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de materialen die voor de installatie en de
testen gebruikt worden, voldoen aan de geldende
wetgeving (bovenop de instructies beschreven in de
Daikin-documentatie).

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

= Raak tijdens of net na bedrijff GEEN
koelmiddelleidingen,  waterleidingen  of interne
onderdelen aan. Deze kunnen te warm of te koud zijn.
Geef ze de tijd om terug op een normale temperatuur
te komen. Indien u deze toch moet aanraken, draag
dan beschermende handschoenen.

= Raak per ongeluk lekkend koelmiddel NIET aan.

A

WAARSCHUWING

Alle lokale bedrading en componenten moeten worden
geinstalleerd door een erkend elektricien en moeten
voldoen aan de geldende wetgeving.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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3P360062-1H — 2016.09
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3 Over de doos

A WAARSCHUWING

Om geen elektrische schokken te krijgen en om geen
brand te doen ontstaan, controleer of een aardlekdetector
geplaatst werd.

A WAARSCHUWING
= Gebruik ALLEEN koperdraden.

= Controleer of de lokale bedrading voldoet aan de
geldende wetgeving.

= Alle lokale bedradingen dienen conform het met het
product meegeleverd bedradingsschema uitgevoerd te
worden.

= Knijp NOOIT gebundelde kabels samen en controleer
of ze niet met leidingen of scherpe randen in contact
(kunnen) komen. Controleer of geen externe druk op
de klemaansluitingen wordt uitgeoefend.

= Vergeet niet aarddraden te leggen. Aard de unit NIET
via een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de
aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan
elektrische schokken veroorzaken.

= Gebruik hiervoor een aparte voedingskring. Gebruik
NOOIT een elektrische voeding die met een ander
toestel gedeeld wordt.

= Installeer zeker de vereiste

stroomonderbrekers.

zekeringen  of

= Plaats zeker een aardlekschakelaar. Als u dit niet doet,
kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

= Wanneer u de aardlekbeveiliging plaatst, controleer of
deze met de inverter compatibel is (bestand tegen
hoogfrequente  elektrische  ruis), zodat  de
aardlekbeveiliging zich niet onnodig opent.

A WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, zijn
vertegenwoordiger of gelijkaardig bevoegde personen het
vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

3 Over de doos

3.1 Buitenunit

311 Om de toebehoren van de buitenunit uit te
nemen

T

Installatiehandleiding van de buitenunit

Label over de gefluoreerde broeikasgassen
Meertalig label over de gefluoreerde broeikasgassen
Aflaatplug (op de bodem van de pakkist)

Q0T

4 Voorbereiding

4.1 De installatieplaats voorbereiden

= Kies een installatieplaats met voldoende ruimte om de unit in en

uit de site te kunnen dragen.

= Kies een plaats waar de warme/koude lucht uit de unit of het
lawaai ervan NIEMAND stoort.

= Geluidsgevoelige zones (zoals naast een slaapkamer en
dergelijke), zodat het geproduceerd geluid in bedrijf geen overlast
veroorzaakt.

= Voorzie voldoende ruimte rond de unit voor onderhoud en
luchtcirculatie.

= Vermijd zones waar een ontvlambaar gas of product kan lekken.

Leg de stroomtoevoerkabels op minstens 1 meter afstand van
televisietoestellen en radio's om geen interferenties te hebben.
Afhankelijk van de radiogolven volstaat een afstand van 3 meter
soms niet.

A WAARSCHUWING

Plaats GEEN voorwerpen onder de binnen- en/of
buitenunit die nat kunnen worden. Onder deze
omstandigheden kan condensvorming op de hoofdunit of
de koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een
verstopte afvoer waterlekkage veroorzaken. Hierdoor kan
het voorwerp onder de unit vuil of defect worden.

411 Vereisten inzake de plaats waar de
buitenunit geinstalleerd wordt

Houd rekening met de volgende richtlijnen inzake de benodigde
ruimte:

>100 >350
o
I (L]
VI — a

(mm)

a Luchtuitlaat
b Luchtinlaat

@ OPMERKING

= Stapel de units NIET op elkaar op.

= Hang de unit NIET aan een plafond.

Hevige wind (218 km/u) die tegen de luchtuitlaat van de buitenunit
blaast, veroorzaakt kortsluiting (luchtaanzuiging of -uitblaas). Dit kan
de volgende gevolgen met zich meebrengen:

= een vermindering van de capaciteit in bedrijf;

= een snellere en meer regelmatige ijsvorming tijdens het
verwarmen;

= stilvallen door een te lage of een te hoge druk;

= een gebroken ventilator (als hevige wind constant tegen de
ventilator blaast, kan deze beginnen zeer snel te draaien en na
een tijdje breken).

Er wordt geadviseerd een stootplaat te monteren wanneer de
luchtuitlaat aan wind blootgesteld is.

Installeer bij voorkeur de buitenunit met de luchtuitlaat naar de muur
gericht en NIET rechtstreeks aan wind blootgesteld.

Installatiehandleiding
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4 Voorbereiding

a Stootplaat
b Belangrijkste windrichting
¢ Luchtuitlaat

Installeer de unit NIET in een van de volgende plaatsen:

= Plaatsen met nevels van mineraalolie, oliespray of dampen in de
lucht. Plastic onderdelen kunnen worden aangetast en van het
toestel vallen of waterlekken veroorzaken.

Het is NIET aangewezen de unit op de volgende plaatsen te
installeren, omdat deze plaatsen de levensduur van de unit kunnen
verkorten:

= Waar de spanning veel schommelt
= In voertuigen of schepen
= In de aanwezigheid van zuur- of alkalinedampen

Installatie aan de kust. Zorg ervoor dat de buitenunit NIET
rechtstreeks aan zeewind wordt blootgesteld. Dit om corrosie door
het hoge zoutgehalte van de lucht te voorkomen (kan de levensduur
van de unit verkorten).

Installeer de buitenunit uit rechtstreekse zeewind.

Voorbeeld: Achter het gebouw.

-

H HBHHHBA

Installeer een afscherming tegen de wind als de buitenunit aan
rechtstreekse zeewind wordt blootgesteld.

» Hoogte van afscherming tegen wind=1,5xhoogte van buitenunit

= Let bij de installatie van de afscherming tegen de wind op de
vereisten inzake de serviceruimte.

d
c

[ D

\\“
o &
Qo
H HHHHBH

Zeewind

Gebouw

Buitenunit

Afscherming tegen wind

Q0T

De buitenunit is ontworpen om alleen buiten geinstalleerd te worden
en bij omgevingstemperaturen van:

Modellen Stand Verwarming |Stand Koeling
RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C
RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B  |-15~18°C 10~46°C
RXG50K3V1B

Wat? Afstand
Maximum toegestane leidinglengte 30m
Minimum toegestane leidinglengte 3m
Maximum toegestaan hoogteverschil 20 m

41.2 Bijkomende vereisten inzake de
installatieplaats van de buitenunit in
koude klimaten

Bescherm de buitenunit tegen directe sneeuwval en zorg ervoor dat
de buitenunit NOOIT ingesneeuwd raakt.

Afdakje tegen de sneeuw
Voetstuk

Belangrijkste windrichting
Luchtuitlaat

Q0T

= Voorzie in ieder geval minstens 300 mm vrije ruimte onder de unit.
Zorg daarbij ervoor dat de unit minstens 100 mm boven de
maximale sneeuwhoogte staat. Zie "5.2 De buitenunit
monteren" op pagina 10 voor meer informatie.

In streken met heftige sneeuwval is het belangrik om een
installatieplaats te selecteren waar de sneeuw GEEN invioed heeft
op de unit. Wanneer de sneeuw zijwaarts kan vallen, zorg ervoor dat
de spoel van de warmtewisselaar NIET door de sneeuw gehinderd
kan worden. Indien nodig, monteer een afdakje tegen de sneeuw en
een voetstukje.

4.2 De koelmiddelleidingen
voorbereiden

421 Vereisten voor de koelmiddelleidingen

= Materiaal leidingen: Met fosforzuur gedeoxideerd naadloos
koper.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A Split-serie
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5 Installatie

= Diameter van de leidingen:

Klasse 50 en 60
Vloeistofleiding

@6,4 mm (1/4")
@12,7 mm (1/2")

Gasleiding

Klasse 71
Vloeistofleiding

@9,5 mm (3/8")
@15,9 mm (5/8")

Gasleiding

= Temperingsgraad en dikte van de leidingen:

Buitendiameter | Temperingsgraa Dikte ()@

()]
6,4 mm (1/4") Uitgegloeid (O) |20,8 mm 2
9,5 mm (3/8") 21 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm h
15,9 mm (5/8") =1 mm

(a) In functie van de toepasselijke wetgeving en de maximale
werkdruk van de unit (zie “PS High” op het naamplaatje
van de unit) kunnen dikkere leidingen nodig zijn.

4.2.2 De koelleidingen isoleren

Als de temperatuur hoger is dan 30°C en de vochtigheid meer
dan 80% bedraagt, moet het isolatiemateriaal minstens 20 mm dik
zijn om condensatie aan de oppervliakte van de isolatie te
voorkomen.

= Neem polyethyleenschuim als isolatiemateriaal:

= met een warmteoverdrachtsfactor begrepen tussen 0,041 en
0,052 W/mK (0,035 en 0,045 kcal/mh°C)

= bestand tegen minstens 120°C

= Dikte van de isolatie

Buitendiameter van | Binnendiameter van Isolatiedikte (t)
de buizen (3,) de isolatie (9;)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm

15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

.t
5 Installatie
5.1 De units openen

511 De buitenunit openen

A GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

5.2 De buitenunit monteren

5.21 De installatiestructuur voorzien

1 Controleer de sterkte en het vlak zijn van de grond waarop de
unit gemonteerd zal worden, zodat de unit niet gaat trillen of
lawaai maken wanneer in bedrijf.

2 Maak 4 sets M8 of M10 ankerbouten klaar, elk met hun moer
en sluitringen (ter plaatse te voorzien).

3 Maak de unit stevig vast met de ankerbouten.

Raiin
Il

20 mm

(mm)

Voorzie in ieder geval minstens 300 mm vrije ruimte onder de unit.
Zorg daarbij ervoor dat de unit minstens 100 mm boven de
maximale sneeuwhoogte staat. In dat geval wordt geadviseerd een
voetstuk te bouwen.

Installatiehandleiding
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5 Installatie

(mm)
a Maximale sneeuwhoogte

Indien de unit op beugels aan de muur staat, plaats de unit dan als

volgt:

(mm)

a Maximale sneeuwhoogte

5.2.2 De buitenunit installeren

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 Afvoer voorzien
Controleer of het condenswater goed kan worden afgevoerd.

OPMERKING

Indien de afvoergaten van de buitenunit geblokkeerd
worden, voorzie dan een ruimte van minstens 300 mm
onder de buitenunit.

= Plaats de unit op een sokkel om een goede afvoer te hebben,
zodat ijs zich niet kan ophopen.

= Voorzie een waterafvoerkanaal rond de fundering om het
overtollig water rond de unit af te voeren.

= Vermijd dat het afgevoerd water over het voetpad vloeit om ervoor
te zorgen dan het voetpad niet glad wordt bij vriestemperaturen.

* Indien u de unit op een frame installeert, plaats dan een
waterdichte plaat op maximum 150 mm van de onderkant van de
unit om te verhinderen dat water in de unit kan binnendringen en
afgevoerd water zou druppelen (zie de volgende afbeelding).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A Split-serie
3P360062-1H — 2016.09
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5 Installatie

@ OPMERKING

Houd rekening met de volgende voorzorgen
betrekking tot de koelmiddelleiding:

N\

met

4 = Zorg ervoor dat nooit ander koelmiddel dan het
6 aangewezen koelmiddel in de koelmiddelcyclus
vermengd wordt (bijv. lucht).

Gebruik enkel R410A wanneer u koelmiddel moet
bijvullen.

= Gebruik uitsluitend installatiegereedschap  (bijv.

manometers voor het verdeelstuk) dat enkel en alleen

voor R410A-installaties bedoeld is, zodat het de druk

b kan weerstaan en er geen vreemde stoffen (zoals

minerale olién en vocht) in het systeem terecht kunnen
‘% komen.

d = De leiding dient zo gemonteerd te worden dat haar
verbreed uiteinde NIET aan mechanische spanningen
onderhevig is.

= Gebruik de aflaatplug om af te laten mocht dit nodig zijn. -

Afvoergat

Aflaatplug

Onderkant frame

Afvoerslang (216 mm, ter plaatse te voorzien)

= Bescherm de leiding zoals beschreven in de volgende
tabel om te vermijden dat vuil, vloeistof of stof in de
leiding terecht zou komen.

Q0T

= Wees voorzichtig wanneer u koperbuizen doorheen
muren schuift (zie afbeelding hieronder).

5.24 Ervoor zorgen dat de buitenunit niet kan

omvallen

Wanneer de unit staat waar hevige windstoten de unit kunnen doen
overhellen, neem dan de volgende maatregelen:

L] g
1 Maak 2 kabels klaar zoals getoond op de volgende afbeelding
(ter plaatse te voorzien). I@: @%

Leg de 2 kabels over de buitenunit.

3 Stop een stuk rubber tussen de kabels en de buitenunit zodat Toestel Installatieperiode | Beschermingsmeth
de kabels de verf niet kunnen beschadigen (ter plaatse te ode
voorzien). Buitenunit >1 maand De leiding

4 Maak de uiteinden van de kabels vast. Span deze uiteinden dichtknijpen
aan. <1 maand De leiding

Binnenunit Ongeacht de periode |dichtknijpen of met
kleefband afdichten

INFORMATIE

Open de afsluiter van het koelmiddel NIET vooraleer de
koelmiddelleiding gecontroleerd te hebben. Wanneer u
koelmiddel moet bijvullen, wordt geadviseerd de afsluiter
van het koelmiddel te openen vooraleer bij te vullen.

5.3

De koelmiddelleiding aansluiten 5.3.2 Richtlijnen bij het aansluiten van

koelmiddelleidingen

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN
Houd rekening met de volgende richtljnen wanneer u buizen
aansluit:

5.31 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten

. - = Bestrijk de binnenkant van de verbreding met etherolie of esterolie
van koelmiddelleidingen

wanneer u een voor verbrede uiteinden bedoelde moer aanhaalt.
Draai eerst 3 of 4 toeren met de hand vast vooraleer stevig vast te

VOORZICHTIG

draaien.
= Gebruik GEEN minerale olie op het verbreed uiteinde ' ,
van de koelmiddelleiding. i 3
= Gebruik NIET opnieuw een leiding afkomstig van vorige N /&

installaties. '

* Installeer NOOIT een droger op deze R410A-unit opdat = Gebruik altijd twee sleutels tezamen om een voor verbrede

ziin levensduur gewaarborgd kan blijven. Het uiteinden bedoelde moer los te draaien.
droogmateriaal kan oplossen en het systeem . N
beschadigen. = Gebruik altijd samen een moersleutel en e.er.l momentgleutel om
deze moer aan te halen wanneer u de leiding aansluit. Op die
manier zal de moer niet scheuren en lekken.
Installatiehandleiding DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Installatie

a Momentsleutel
b Moersleutel
¢ Verbinding van de leidingen
d Voor verbrede uiteinden bedoelde moer
Leidingmaat | Aanhaalmome | Trompmaat (A)| Vorm van de
(mm) nt (Nem) (mm) verbreding
(mm)
26,4 14,2~17,2 8,7~9,1 9°°*i
29,5 32,7~39,9 - E3
212,7 49,5~60,3 16,2~16,6 T‘ r\R cos-0
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 o

5.3.3 Richtlijnen voor het buigen van leidingen

Gebruik een buisbuiger om bochten te maken. Alle buisbochten
moeten zo zacht mogelijk zijn (de bochtstraal moet 30~40 mm
bedragen of meer zelfs).

5.34 Het uiteinde van een buis verbreden

VOORZICHTIG

= Een onvolledige verbreding kan lekken van koelgas
veroorzaken.

= Gebruik getrompte buizen NIET opnieuw. Gebruik
nieuwe getrompte buizen om ervoor te zorgen dat geen
koelgas kan lekken.

= Gebruik de getrompte moeren die bij de unit werden
meegeleverd. Andere getrompte moeren gebruiken kan
koelgaslekken veroorzaken.

1 Snijd het uiteinde van de buis af met een buissnijder.

2 Verwijder de bramen en houd daarbij het afgesneden vlak naar
beneden zodat er geen bramen in de buis kunnen komen.

1

a—/ \b

a Snijd exact af in rechte hoeken.
b  Verwijder de bramen.

3 Verwijder de getrompte moer van de afsluiter en zet de
getrompte moer op de buis.

4 Verbreed de buis. Verbreed exact op de plaats zoals getoond
op de volgende afbeelding.

A

Verbredingsgeree Normaal trompgereedschap

dschap voor
R410A

(koppelingstype)

Koppelingstype
(Ridgid-type)

Vleugelmoertype
(Imperial-type)

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Controleer of de verbreding goed werd uitgevoerd.
g

a ——F=5—

a De binnenkant van de verbreding mag geen barsten of
gebreken vertonen.

b Het uiteinde van de buis moet gelijkmatig en volgens een

perfecte cirkel verbreed zijn.
¢ Controleer of de flaremoer geinstalleerd is.

5.3.5 Gebruik van de afsluiter en servicepoort

Omgaan met de afsluiter

Houd rekening met de volgende richtlijnen:

= De afsluiters zijn standaard gesloten.

= De volgende afbeelding illustreert elk onderdeel nodig voor de
afsluiter.

a Servicepoort en dop van de servicepoort

b Klepsteel
¢ Aansluiting voor buis te plaatse
d Steeldop

* Houd beide afsluiters open tijdens de bewerking.

= Oefen NIET teveel kracht uit op de klepsteel. Anders kan de
behuizing van de afsluiter breken.

= Open of sluit altijd de afsluiter eerste met een moersleutel en los
schroef dan de getrompte moer los of span deze aan met een
momentsleutel. Zet de moersleutel NIET op de steeldop, omdat dit
anders voor koelmiddellekken kan zorgen.

a Moersleutel
b Momentsleutel

Wanneer verwacht wordt dat de werkdruk laag zal zijn (tijdens het
koelen bij lage buitenluchttemperaturen, bijv.), sluit dan de
getrompte moer in de afsluiter op de gasleiding voldoende af met
een siliconendichting als maatregel tegen het bevriezen.

Siliconendichting, zorg ervoor dat er geen openingen zijn.

De afsluiter openen/sluiten
1 Verwijder het deksel van de afsluiter.

2 Steek een zeskantsleutel (vloeistofzijde: 4 mm, gaszijde: 6 mm)
in de klepsteel en draai de klepsteel:

Linksom om te openen.
Rechtsom om te sluiten.

3 Als de klepsteel niet verder kan worden gedraaid, stop dan met
draaien. De afsluiter is nu open/gesloten.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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Omgaan met de steeldop

Houd rekening met de volgende richtlijnen:

= De steeldop is afgedicht op de plaatsen die met een pijl zijn
aangeduid. Beschadig dit NIET.

N

= Zorg dat u na het werken met de afsluiter de steeldop goed
vastdraait.

= Zie de onderstaande tabel voor aanhaalmomenten.

= Controleer na het vastspannen van de steeldop of er geen
koelmiddel lekt.

Onderdeel Aanhaalmoment (N-m)
Steeldop, vloeistofzijde 21,6~27,4@
32,7~39,9®
Steeldop, gaszijde 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Dop van de onderhoudspoort 10,8~14,7

(a) Voor klassen 50 en 60.
(b) Voor klasse 71.

Omgaan met de servicedop

Houd rekening met de volgende richtlijnen:
= Gebruik altijd een vulslang met een klepdepressorpin, omdat de
servicepoort een Schrader-klep is.

= Als u met de servicepoort gedaan hebt, draai dan de dop van de
servicepoort goed vast. Zie de tabel in hoofdstuk "Omgaan met de
steeldop” op pagina 14 voor aanhaalmomenten.

= Controleer na het vastdraaien van de dop van de servicepoort of
er koelmiddel lekt.

5.3.6 De koelmiddelleiding op buitenunit
aansluiten

1 Sluit het aansluitstuk van het koelmiddel in vloeistoffase
komende van de binnenunit aan op de vloeistofafsluiter van de
buitenunit.

a Vloeistofafsluiter
b Gasafsluiter
¢ Onderhoudspoort

2 Sluit het aansluitstuk van het koelmiddel in gasfase komende
van de binnenunit aan op de koelmiddelafsluiter van de
buitenunit.

54 De koelmiddelleiding controleren

5.4.1 Op lekkages controleren

OPMERKING

Overtreft de maximale werkdruk van de unit NIET (zie “PS
High” op het naamplaatje van de unit).

OPMERKING

Gebruik een aanbevolen bellentestoplossing van bij uw
groothandelaar. Gebruik geen zeepwater want hierdoor
kunnen de flaremoeren breken (zeepwater kan immers
zout bevatten en zout absorbeert vocht dat kan bevriezen
als de leidingen afkoelen), en bovendien kunnen de
flareverbindingen erdoor gaan corroderen (want zeepwater
kan ammonia bevatten dat zorgt voor een corrosief effect
tussen de messing flaremoer en de koperen flare).

1 Vul het systeem met stikstofgas tot op een manometerdruk van
minstens 200 kPa (2 bar). Het is aanbevolen de druk tot
3000 kPa (30 bar) te verhogen om kleine lekken te vinden.

2 Test op lekkages door de bubbeltestoplossing op alle
verbindingen aan te brengen.

3 Verwijder alle stikstofgas.

5.4.2 Vacuiimdrogen

Verbind de vacuimpomp en het verdeelstuk op de volgende manier:
a d h

b2 g
jr pal

Al 1

&

gh i

Manometer
Meetverdeelstuk
Lagedrukklep (Lo)
Hogedrukklep (Hi)
Vulslangen
Vaculimpomp
Onderhoudspoort
Klepdeksels
Gasafsluiter
Vloeistofafsluiter

—_—-TQ w20 T

1 Vacumeer het systeem tot de druk op het verdeelstuk —0,1 MPa
(=1 bar) aangeeft.

2 Wacht 4-5 minuten en controleer de druk:

Indien de druk... Dan...

Niet verandert Er zit geen vocht in het
systeem. Deze procedure is

voltooid.

Stijgt Er zit vocht in het systeem. Ga
verder met de volgende stap.

3 Loos gedurende minstens 2 uur tot een druk in het verdeelstuk
van -0,1 MPa (-1 bar).

4 Schakel de pomp UIT en controleer de druk gedurende
minstens 1 uur.

5 Indien u het beoogd vacuim NIET kunt bereiken of het vacuim
NIET gedurende 1 uur kunt bewaren, doe dan het volgende:

= Controleer opnieuw op lekkages.
= Vaculimdroog opnieuw.

Installatiehandleiding
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@ OPMERKING

Vergeet niet de gasafsluiter te openen na de leidingen te
hebben geplaatst en gevacumeerd te hebben. Het
systeem laten werken met een gesloten afsluiter kan de
compressor ernstig beschadigen.

5.5 Koelmiddel bijvullen

5.5.1 Bepalen hoeveel koelmiddel toegevoegd
moet worden

Indien de totale Dan...
lengte van de
leiding...
<10 m Voeg GEEN koelmiddel bij.
>10 m R=(totale lengte (m) van de

vloeistofleiding—10 m)x0,020

R=bijkomende vulling (kg) (afgerond in
eenheden van 0,1 kg)

INFORMATIE

De leidinglengte is de lengte van de leidingen gerekend
volgens één richting.

5.5.2 Koelmiddel toevoegen

WAARSCHUWING

= Gebruik uitsluitend R410A als koelmiddel. Andere
stoffen  kunnen  ontploffingen en  ongelukken
veroorzaken.

* R410A bevat gefluoreerde broeikasgassen. De waarde
van zijn globaal opwarmingspotentieel (GWP) bedraagt
2087,5. Laat deze gassen NIET vrij in de atmosfeer.

= Wanneer u koelmiddel bijvult, gebruik altijd
beschermhandschoenen en een veiligheidsbril.

3 Open de gasafsluiter.

Indien het koelmiddel moet worden weggepompt (wanneer het
systeem gedemonteerd of verplaatst moet worden), zie "7.1 Het
koelmiddel verwijderen" op pagina 19 voor meer informatie.

5.5.3 De label voor fluorhoudende
broeikasgassen bevestigen

1 Vul de label als volgt in:

Contains
RXXX

f ——————GWP: XXX

gases a

o T
oo

(2]
9 9+0-= kg ——d
| !_. ,ﬁl Gv:::’;kg = qt;zeq —e

a Indien bij de unit een meertalig label voor gefluoreerde
broeikasgassen wordt geleverd (zie accessoires), haalt u
de juiste taal eraf en plakt u het bovenop a.
Koelmiddelvulling af fabriek: zie naamplaatje van de unit
Bijgevulde hoeveelheid koelmiddel

Totale hoeveelheid koelmiddelvulling
Broeikasgasemissies van de totale koelmiddelvulling
uitgedrukt in ton CO,-equivalent

GWP = aardopwarmingsvermogen

f
OPMERKING

In Europa worden de broeikasgasemissies van de totale
koelmiddelvulling in het systeem (uitgedrukt in ton CO,-
equivalent) gebruikt om de onderhoudstermijnen te
bepalen. Volg de toepasselijke wetgeving.

®©Q00T

Formule om de broeikasgasemissies te berekenen:
GWP-waarde van het koelmiddel x Totale
koelmiddelvulling [in kg] / 1000

5.6 De elektrische bedrading
aansluiten

= Gebruik uitsluitend gereedschap dat enkel en alleen voor het soort
koelmiddel bedoeld is om de vereiste drukweerstand te kunnen
garanderen en om te beletten dat vreemde stoffen in het systeem
terechtkomen.

= Vul als volgt met vioeibaar koelmiddel:

Als Dan
Er is een sifonbuis Vul bij met rechtopstaande fles.

(d.w.z. er zou iets zoals “Met
vloeistofvulsifon” op de fles
moeten staan)

Er is GEEN sifonbuis

Vul bij met de ondersteboven
staande fles.

-

= Vul bij met koelmiddel in vloeibare vorm. Het koelmiddel in
gasvormige fase toevoegen kan de normale werking verstoren.

= Open koelmiddelflessen steeds traag.

Voorwaarde: Controleer of de koelmiddelleiding is aangesloten en
gecontroleerd (lektest en vacuimdrogen) alvorens koelmiddel bij te
vullen.

1 Sluit de koelmiddelfles aan op de servicepoort.

2 Vul de nodige hoeveelheid koelmiddel bij.

A GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

WAARSCHUWING

Gebruik  ALTIJD een
stroomtoevoerkabel.

meeraderige  kabel als

WAARSCHUWING

= Schakel de elektrische voeding NIET in vooraleer alle
draden en kabels aangesloten te hebben. Anders
bestaat het risico van elektrische schok.

= Wanneer de bedrading voltooid is, controleer twee
maal of alle draden en kabels wel goed aangesloten
zijn vooraleer de stroomtoevoer aan te schakelen.

= Alle wat ter plaatse moet worden voorzien of uitgevoerd
(onderdelen, materiaal en elektrische werkzaamheden)
MOET voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

WAARSCHUWING

= Controleer na het beéindigen van de elektriciteit of alle
elektrische onderdelen en aansluitklemmen in de
elektriciteitskast veilig zijn aangesloten.

= Controleer of alle deksels dicht zijn vooraleer de unit
aan te zetten.
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A WAARSCHUWING
= Als de voeding een ontbrekende of een verkeerde @l

nulfase heeft, Kan de apparatuur defect raken.
b a

a Gevlochten geleider
b Ronde krimpklem

= Sluit correct op de aarde aan. Aard de unit NIET via
een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de
aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan

= Gebruik GEEN draden met tape, geen gevlochten

elektrische schokken veroorzaken. = Gebruik de volgende methodes om de draden te verbinden:
= Plaats de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers. Draadtype Methode
= Bevestig de elekirische bedrading met kabelbinders, Eénaderige draad cb
zodat deze niet in contact kan komen met scherpe |_| AA’
randen of buizen, vooral langs de hogedrukzijde. tA @ A o

geleiders, geen verlengkabels en geen aansluitingen

van een sterinstallatie. Deze kunnen zorgen voor ) @ a

oververhitting of elektrische schokken of brand

veroorzaken. a Eenaderige draad met open lus
= Installeer GEEN fasecompensatiecondensator, omdat b Schroef

deze unit een inverter bevat. Een

¢ Platte sluitring

fasecompensatiecondensator vermindert de prestaties

en kan ongevallen veroorzaken. Gevlochten geleider

met rond oog
= Gebruik GEEN ter plaatse aangekochte elektrische

onderdelen in de unit.

= Sluit de stroomtoevoer van de binnenunit NIET aan op
de buitenunit. Dit kan elektrische schokken of brand

a Klem
veroorzaken.
b Schroef
= Tak de stroomtoevoer van andere accessoires NIET af o
op de aansluitingenblok. c Platte sluitring
@ OPMERKING Aanhaalmomenten
Voorzorgsmaatregelen bij het installeren van Item Aanhaalmoment (N*m)
voedingskabels: M4 (X1M) 1,2~15
= Sluit geen kabels met een verschillende dikte aan op M4 (aarding)
de voedingsklemmenstrook (loshangende
voedingskabels kunnen abnormaal warm worden). De apparatuur voldoet een de norm EN/IEC 61000-3-12 (Europese/

internationale technische norm die de grenzen vastlegt inzake
harmonische stromen geproduceerd door apparatuur aangesloten
op openbare laagspanningssystemen met een ingangsstroom >16 A
- en <75 A per fase).

VN
( ) [ ) = L
oo ([ ]

O x x 5.6.1 Specificaties van de

standaardcomponenten van de bedrading

= Ga bij het aansluiten van draden met eenzelfde dikte te
werk zoals hieronder afgebeeld.

= Gebruik voor de bedrading de aangegeven

stroomdraad en sluit hem stevig aan; maak dan vast
. ; Onderdeel
om druk van buitenuit op de klemmenstrook te
voorkomen. Voedingskabel Spanning 220~240V
- Draai de klemschroeven vast met een geschikte Fase 1~
schroevendraaier. Een schroevendraaier met een Frequentie 50 Hz
kleine kop beschadigt de schroefkop en maakt degelijk Draadmaten Moeten voldoen aan de
vastzetten onmogelijk. toepasselijke wetgeving
* Als klemschroeven te vast worden aangespannen, Doorverbindingskabel Minimumkabeldoorsnede
dreigen ze te breken. van 2,5 mm? en
. ) ) toepasselijk voor
Stripd latie (20 de drad f.
rip de isolatie (20 mm) van de draden a 590~240 V
/a /b Aanbevolen lokale zekering 20 A
IEM\ Aardlekschakelaar Moeten voldoen aan de
toepasselijke wetgeving

a Strip de draad tot aan dit punt
b Als te veel draad wordt gestript, kan dit tot elektrische 5.6.2 De elektrische bekabe“ng op de
schokken of lekkages leiden. buitenunit aansluiten

Denk aan de volgende punten: . .
1 Verwijder het buitenpaneel.
= Indien gevlochten geleiders worden gebruikt, plaats een rond oog

op het uiteinde. Glijd het rond oog over de draad tot aan het
bekleed gedeelte en maak het oog vast met een geschikt

2 Verwijder het deksel van de schakelkast.

werktuig.
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5 Installatie

\ \u g

3 Open de draadklem.

4 Sluit de doorverbindingskabel en de elektrische voeding als
volgt aan:

5 Draai de schroeven van de aansluitingen stevig vast. Wij
adviseren een kruisschroevendraaier (Philips-
schroevendraaier) te gebruiken.

6 Plaats het deksel op de schakelkast.

Plaats het buitenpaneel.

5.6.3 Elektriciteit besparen door de stand-
bystand te gebruiken

Over de stand-bystand

Deze stand schakelt de stroomtoevoer van de buitenunit UIT en zet
de binnenunit in stand-by. Hierdoor verbruikt de binnenunit minder
stroom. Deze stand kan alleen op volgende modellen worden
gekozen: FTXS50K2V1B, FVXG50K2V1B, FTXG50LVIBW en
FTXG50LV1BS.

INFORMATIE

De stand-bystand kan ALLEEN op de hierboven vermelde
units worden gebruikt.

A WAARSCHUWING

Controleer of de spanning UIT-geschakeld is vooraleer de
connector aan te sluiten of los te koppelen.

INFORMATIE

U MOET de connector aansluiten wanneer u een
binnenunit gebruikt waarop de stand-bystand NIET van
toepassing is.

De stand-bystand instellen
1 Schakel de stroomtoevoer UIT.
2 Verwijder het buitenpaneel.

3 Verwijder het deksel van de schakelkast.

4 Koppel de connector los voor de stand-bystand.

GRG0

5 Schakel de stroomtoevoer AAN.

5.6.4 Koelapparatuur en computerzalen bij lage
buitentemperaturen

Over de stand voor voorzieningen

Deze stand is vooral bedoeld voor koeltoepassingen zoals ruimtes
met computers of apparatuur. Gebruik deze NOOIT in een woning of
een kantoor waarin mensen zitten.

De stand voor voorzieningen instellen

Wanneer de doorverbinding J6 op de printplaat wordt doorgesneden
zal het werkingsgebied tot —15°C worden uitgebreid. De stand voor
voorzieningen zal stoppen wanneer de buitentemperatuur lager
wordt dan —18°C en zal opnieuw starten wanneer de temperatuur
opnieuw stijgt.

1 Verwijder de schroeven van de bovenste plaat.
2 Verwijder de bescherming tegen het uitlekken.

3 Kbnip de doorverbinding J6 op de printplaat door.

O

a Bovenste plaat
b Bescherming tegen het uitlekken
¢ Printplaat

INFORMATIE

= Doordat de ventilator van de buitenunit AAN en UIT
gaat, kan de binnenunit intermitterend lawaai en ruis
produceren.

= Plaats daarom GEEN luchtbevochtigers of andere
toestellen die de vochtigheid in kamers kunnen
verhogen wanneer u de stand voor voorzieningen
gebruikt.

= Door doorverbinding J6 door te knippen, zal de
ventilator van de binnenunit aan zijn hoogste snelheid
draaien.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A Split-serie
3P360062-1H — 2016.09
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6 Inbedrijfstelling

5.7 De installatie van de buitenunit
voltooien

5.71 De installatie van de buitenunit voltooien

1 |Isoleer en bevestig als volgt de koelmiddelleiding en de
doorverbindingskabel:

Gasleiding

Isolatie gasleiding
Doorverbindingskabel
Vloeistofleiding
Isolatie vioeistofleiding
Afwerkkleefband

-0 Q0T O

2 Plaats het servicedeksel terug.

6 Inbedrijfstelling

@ OPMERKING

Laat de unit NOOIT werken zonder de thermistoren en/of
druksensoren/-schakelaars. De compressor zou anders
vuur kunnen vatten.

6.1 Voorzorgsmaatregelen bij de
inbedrijfstelling

INFORMATIE

Gedurende de eerste bedrijfsperiode van de unit kan het
nodige opgenomen vermogen hoger zijn dan dat vermeld
op het typeplaatie van deze unit. Dit fenomeen wordt
veroorzaakt door de compressor, die een continue looptijd
van 50 uur nodig heeft voordat een vlotte werking en
stabiel stroomverbruik wordt gerealiseerd.

@ OPMERKING

Laat de unit NOOIT werken zonder de thermistoren en/of
druksensoren/-schakelaars. De compressor zou anders
vuur kunnen vatten.

6.2 Checklist voor inbedrijfstelling

Laat het systeem NIET werken vooraleer de volgende controles OK
zijn:

(] De binnenunit moet juist gemonteerd zijn.

De buitenunit moet juist gemonteerd zijn.

aardingsklemmen zijn goed aangehaald.

Er zijn GEEN koelmiddellekkages.

De koelmiddelleidingen (gas en vloeistof) zijn thermisch
geisoleerd.

De juiste buismaten werden geplaatst en de leidingen
zijn goed en op de juiste manier geisoleerd.

De afsluiters (gas en vloeistof) op de buitenunit staan
volledig open.

ERRERNEE RN

De volgende ter plaatse te voorziene bedradingen
werden gelegd conform dit document en de geldende
wetgeving tussen de binnenunit en de buitenunit.

Afvoer

(]

De afvoer moet vlot stromen.

Mogelijk gevolg: Er kan condenswater naar beneden
druppelen.

] De binnenunit ontvangt de signalen van de

afstandsbediening.

] De vermelde kabels worden gebruikt voor de

De zekeringen of de lokaal geplaatste
veiligheidsapparaten voldoen aan dit document en
werden niet overbrugd.

L]
(] Het systeem is goed en op de juiste manier geaard en de
L]

De voedingsspanning komt overeen met de spanning op
het identificatieplaatje van de unit.

(]

Er zijn GEEN losse aansluitingen of verbindingen of
beschadigde elektrische onderdelen in de schakelkast.

(]

] Er zijn GEEN beschadigde onderdelen of buizen die
tegen de binnenkant van de binnen- of buitenunit gedrukt

worden.

doorverbindingskabel.

6.3 Proefdraaien

Voorwaarde: De stroomtoevoer moet binnen het opgegeven gebied
liggen.

Voorwaarde: Het testen kan zowel in de koelstand als in de
verwarmingsstand worden uitgevoerd.

Voorwaarde: Het testen dient te gebeuren zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing van de binnenunit om zeker te zijn dat alle
functies en onderdelen goed werken.

1 In de koelstand, selecteer de laagste programmeerbare
temperatuur. In de verwarmingsstand, selecteer de hoogste
programmeerbare temperatuur. Het testen kan zo nodig worden
uitgeschakeld.

2 Wanneer de verschillende testen voltooid zijn, stel de
temperatuur in op een normale hoogte. In de koelstand:
26~28°C, in de verwarmingsstand: 20~24°C.

3 Het systeem stopt te werken na 3 minuten wanneer u de unit
UIT-schakelt.

INFORMATIE

= De unit verbruikt elektriciteit, zelfs wanneer deze UIT is.

= Wanneer er een stroomstoring was en de
stroomvoorziening is terug aan, gaat de unit verder in
de stand die waarin ze was ingesteld voor de
stroomstoring.

6.4 Een gedwongen koeling starten en
stoppen

Gedwongen koeling kan op 2 manieren worden uitgevoerd:

1 door de AAN/UIT-schakelaar van de binnenunit te gebruiken
(wanneer de binnenunit van deze schakelaar is voorzien),

2 door de schakelaar voor gedwongen koeling op de buitenunit te
gebruiken.

1e manier: door de AAN/UIT-schakelaar van de binnenunit te
gebruiken

Druk minstens 5 seconden op de AAN/UIT-schakelaar.

Resultaat: De unit zal beginnen te werken. De gedwongen koeling
stopt automatisch na ongeveer 15 minuten. Om deze te stoppen,
druk op de AAN/UIT-schakelaar.

Installatiehandleiding
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7 Als afval verwijderen

2e manier: door de buitenunit te gebruiken
= Zet de buitenunit AAN.

= Druk binnen de 3 minuten nadat stroom werd AAN-geschakeld op
de schakelaar voor de gedwongen koeling (SW1). Resultaat: De
unit start te werken.

= De gedwongen koeling zal na ongeveer 15 minuten automatisch
stoppen. Om de gedwongen koeling te stoppen, druk op de
schakelaar (SW1).

6.5 De buitenunit starten

Zie de installatiehandleiding van de binnenunit voor meer informatie
over de configuratie en inbedrijfstelling van het systeem.

7 Als afval verwijderen

71 Het koelmiddel verwijderen

Voorbeeld: Om het milieu te beschermen, pomp eerst alle
koelmiddel uit de unit alvorens de unit te verplaatsen of af te voeren.

GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR

Afpompen — Koelmiddellekken. Als u het systeem wil
afpompen en er zit een lek in het koelmiddelcircuit:

= Gebruik NIET de automatische afpompfunctie van de
unit die al het koelmiddel uit het systeem naar de
buitenunit kan sturen. Mogelijk gevolg:
Zelfontbranding en explosie van de compressor door
lucht die in de draaiende compressor terechtkomt.

= Gebruik een afzonderlijk aftapsysteem zodat de
compressor van de unit NIET moet draaien.

8 Technische gegevens

@ OPMERKING

Om het koelmiddel te verwijderen (door leeg te pompen),
stop de compressor vooraleer de koelmiddelleidingen te
verwijderen. Indien de compressor nog steeds werkt en de
afsluiter open staat tijdens het verwijderen van het
koelmiddel, zal lucht in het systeem gezogen worden.
Hierdoor zal de compressor beschadigd worden en kunnen
mensen verwondingen oplopen als gevolg van de
abnormale druk in de koelmiddelcyclus.

Het leegpompen verwijdert al het koelmiddel uit het systeem en zelfs
uit de buitenunit.

1 Verwijder de deksels van de vloeistofafsluiter en de
gasafsluiter.

Voer een gedrongen koeling uit.

Wacht 5 tot 10 minuten (of slechts 1 of 2 minuten bij zeer lage
omgevingstemperaturen (<-10°C)) en sluit daarna de
vloeistofafsluiter met een zeskantsleutel.

Controleer met het verdeelstuk of vaculim werd bereikt.

Wacht 2 tot 3 minuten en sluit daarna de gasafsluiter en stop de
gedwongen koeling.

-

a Gasafsluiter
b Richting om te sluiten
¢ Inbussleutel

d Afsluiterdeksel

e Vloeistofafsluiter

Een deel van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk). De volledige recentste
technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin-extranet (authenticatie vereist).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A Split-serie
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8 Technische gegevens

8.1

Bedradingsschema

Legenda van het getinificeerd bedradingsschema

Voor de toegepaste onderdelen en de nummering, raadpleeg de meegeleverde sticker met het bedradingsschema op de unit. De nummering van de onderdelen wordt
voor elk onderdeel in Arabische ciffers in stigende volgorde opgesteld en wordt in het overzicht onderaan met het symbool ™" in de code van het onderdeel weergegeven.

20

> STROOMONDERBREKER D AARDING
—@— VERBINDING AARDING (SCHROEF)
(= , D» CONNECTOR @ GELIKRICHTER
L AARDE —a—)— RELAISCONNECTOR
s B = TER PLAATSE TE VOORZIEN BEDRADING Iﬁ KORTSLUITCONNECTOR
—+—7 ZEKERNG —OO— AANSLUITKLEM
_@_ BINNENUNIT HEE AANSLUITKLEMMENSTROOK
INDOOR
-_D_ BUITENUNIT oe DRAADBINDER
OUTDOOR
BLK : ZWART GRN : GROEN PNK ROZE WHT @ wWIT
BLU : BLAUW GRY : GRUS PRPPPL : PAARS YLW :  GEEL
BRN : BRUN ORG : ORANJE RED ROOD
AP PRINTPLAAT PS SCHAKELENDE VOEDING
BS* DRUKKNOP AAN/UIT, BEDRIJFSSCHAKELAAR PTC* PTC-THERMISTOR
BZ HO ZOEMER oy BIPOLAIRE TRANSISTOR MET GEISOLEERDE
POORT (IGBT)
c CONDENSATOR QDI AARDLEKSCHAKELAAR
AC, CN, E*, HA®, HE, HL*, HN*, VERBINDING, CONNECTOR QL OVERBELASTINGSVEILIGHEID
HR*, MR*_A MR* B, S, U, V.
W, XA
D% VD DIODE M THERMOSCHAKELAAR
DB DIODENBRUG R WEERSTAND
DSt DIP-SCHAKELAAR RT THERMISTOR
EH VERWARMER RC ONTVANGER
F*U, FU* (VOOR DE KENMERKEN, ZEKERING sC EINDSCHAKELAAR
RAADPLEEG DE PRINTPLAAT IN
UW UNIT)
FG* CONNECTOR (FRAME-AARDE) s VLOTTERSCHAKELAAR
H* BUNDEL S'NPH DRUKSENSOR (HOOG)
H'P, LED*, V'L INDICATIELAMPJE, LICHTGEVENDE DIODE S'NPL DRUKSENSOR (LAAG)
HAP LICHTGEVENDE DIODE (SERVICEMONITOR GROEN) ~ S*PH, HPS* DRUKSCHAKELAAR (HOOG)
HIGH VOLTAGE HOGE SPANNING S'PL DRUKSCHAKELAAR (LAAG)
IES INTELLIGENT-OOG-SENSOR ST THERMOSTAAT
1PV INTELLIGENTE VOEDINGSMODULE SW, SW* BEDRIJFSSCHAKELAAR
KR, KCR, KFR, KHUR MAGNETISCH RELAIS SA* SPANNINGSBEVEILIGING
L ONDER SPANNING SR*, WLU SIGNAALONTVANGER
Lt SPOEL ss* KEUZESCHAKELAAR
LR REACTIEVAT SHEET METAL AANSLUITKLEMMENSTROOK VASTE PLAAT
M STAPPENMOTOR TR TRANSFORMATOR
MC COMPRESSORMOTOR TC,TRC ZENDER
MF VENTILATORMOTOR VARV VARISTOR
MP AFVOERPOMPMOTOR VR DIODENBRUG
MS DRAAIMOTOR WRC DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING
MR?, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETISCH RELAIS X* AANSLUITKLEM
N NEUTRAAL XM AANSLUITKLEMMENSTROOK (BLOK)
n=* AANTAL DOORGANGEN DOOR FERRIETKERN YE ELEKTRONISCHE EXPANSIEKLEP PENBUNDEL
PAM IMPULSAMPLITUDEMODULATIE YR Y'S ELEKTROMAGNETISCHE OMKEERKLEP SPOEL
PCB* PRINTPLAAT zc FERRIETKERN
PM* VOEDINGSMODULE ZF,ZF RUISFILTER
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