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Instrukcja montazu

Jednostka typu Split R410A

RXS50K2VvV1B
RXS60F4V1B
RXG50K3V1B
RX50G3V1B
RX60G3V1B
RXS50L2V1B
RXS60L2V1B
RX60G4V1B

ARXS50G3Vv1B
ARXS50L2V1B

ARXS60L2V1B Instrukcja montazu e
ARXS71L2V1B Jednostka typu Split R410A poiski
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2 Ogolne srodki ostroznosci

A OSTRZEZENIE A

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do zgonu
lub powaznych obrazen ciata.

OSTRZEZENIE: MATERIAL EATWOPALNY

OSTRZEZENIE

Wymieniajac przepalony bezpiecznik, nalezy stosowac
bezpiecznik o wiasciwej wartosci nominalnej. Uzycie
zamiast bezpiecznika przewodu miedzianego lub innego
moze spowodowac zniszczenie urzgdzenia lub pozar.

OSTROZNIE A

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do
niewielkich lub umiarkowanych obrazen ciata.

B>

OSTROZNIE

Po diuzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i
mocowanie urzgdzenia nie uleglty uszkodzeniu. W
przypadku uszkodzenia moze nastapi¢ upadek urzgdzenia,
co moze spowodowac obrazenia.

@ UWAGA
Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do ﬁ
uszkodzenia sprzetu lub innego mienia.

OSTROZNIE

Aby unikngé obrazen, NIE NALEZY dotykaé wlotéw
powietrza ani zeber aluminiowych jednostki.

INFORMACJE
Wskazuje na przydatne wskazéwki lub informacije Q
dodatkowe.
Symbol Wyjasnienie

Przed przystgpieniem do montazu nalezy
zapoznac¢ sie z instrukcjg montazu i obstugi oraz z
arkuszem instrukcji okablowania elektrycznego.

§ &=

Przed przystapieniem do czynnosci

OSTRZEZENIE

Nie umieszcza¢ obiektow w bezposrednim sasiedztwie
jednostki zewnetrznej i nie dopuszczac¢, aby liscie i inne
zanieczyszczenia gromadzity sie¢ wokot jednostki. Liscie
stanowig schronienie dla matych zwierzat, ktére mogg
wejs¢ do jednostki. Po wejsciu do jednostki w wyniku
kontaktu zwierzat z czesciami elektrycznymi moze dojs¢
do uszkodzen, powstania dymu lub pozaru.

konserwacyjnych i serwisowych nalezy zapoznaé

sie z instrukcjg serwisowa.

INFORMACJE

Poziom cisnienia akustycznego jest nizszy niz 70 dBA.

B

podrecznik referencyjny uzytkownika.

Wiecej informacji zawiera podrecznik instalatora i

2 Ogodlne srodki ostroznosci

» Srodki ostrozno$ci opisane w niniejszym dokumencie dotycza
bardzo waznych zagadnien, konieczne jest wigc dokfadne
stosowanie sie do nich.

= Instalacja systemu i wszystkie opisane w instrukcji montazu
czynnosci muszg by¢ wykonane przez autoryzowanego
instalatora.

= Nalezy upewni¢ sie, ze miejsce montazu wytrzyma ciezar
urzgdzenia i wibracje.

A OSTRZEZENIE

W przypadku wycieku czynnika chtodniczego nalezy
podja¢ odpowiednie $rodki ostroznosci. Jesli ulatnia sie

OSTRZEZENIE

= Nie nalezy samodzielnie przerabia¢, rozmontowywac,
demontowac¢, ponownie montowa¢ ani naprawiac
urzgdzenia, poniewaz nieprawidtowo przeprowadzony
demontaz i montaz moze by¢ przyczyng porazenia
pradem elektrycznym lub pozaru. Nalezy skontaktowaé
sie z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chfodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i niepalny, jednak jesli
przedostanie sie do pomieszczenia, w ktérym
wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym uruchomieniem urzgdzenia nalezy zawsze
zleci¢  specjalisScie  naprawe  nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

czynnik chtodniczy w stanie gazowym, nalezy niezwtocznie
przewietrzy¢ otoczenie. Mozliwe ryzyko: A

= Nadmierne stezenie czynnika chtodniczego w
zamknietej przestrzeni moze doprowadzi¢ do
niedoboru tlenu.

OSTRZEZENIE

W celu zainstalowania lub ponownego zainstalowania
klimatyzatora nalezy skontaktowa¢ sie z dealerem.
Wykonanie instalacji w sposob niepetny moze powodowaé
wycieki wody, porazenie prgdem elektrycznym i pozar.

= W wypadku kontaktu par czynnika chtodniczego z

ogniem moze dojs¢ do wydzielania toksycznych gazow.

@ UWAGA

Nieprawidtowy montaz Ilub podtgczenie urzadzenia i
akcesoriow moze spowodowaé porazenie prgdem
elektrycznym, zwarcie, wycieki, pozar lub inne
uszkodzenia sprzetu. Nalezy stosowa¢ wylgcznie
akcesoria, sprzet opcjonalny i czesci zamienne

UWAGA

Podczas wypompowywania nalezy zatrzymaé sprezarke
przed usunieciem przewodow czynnika chtodniczego. Jesli
podczas wypompowywania sprezarka bedzie wcigz dziatat,
a zawor odcinajgcy bedzie otwarty, powietrze zostanie
zassane do systemu. Nienormalne cisnienie w cyklu
czynnika chtodniczego moze doprowadzi¢ do awarii
sprezarki lub innych obrazen.

wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin.

A OSTRZEZENIE A

W celu przeniesienia lub ponownego zainstalowania
klimatyzatora nalezy skontaktowa¢ sie z dealerem.
Wykonanie instalacji w sposob niepetny moze powodowaé

OSTRZEZENIE

Nie nalezy instalowa¢ klimatyzatora w miejscu, w ktérym
moze dojs¢ do wycieku tatwopalnego gazu. W wypadku
nieszczelnosci gaz gromadzacy sie wokét klimatyzatora
moze sie zapalic.

wycieki wody, porazenie pragdem elektrycznym i pozar.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN
Jednostka typu Split R410A
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3 Informacje o opakowaniu

A

OSTRZEZENIE

Nalezy upewni¢ sie, ze montaz, testowanie i zastosowane
materialy sg zgodne z wilasciwymi  przepisami
(obowigzujagcymi  przed instrukcjami  opisanymi w
dokumentacji Daikin).

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA

= NIE DOTYKAC przewodéw rurowych
chtodniczego, przewodéw wodnych ani czesci
wewnetrznych podczas pracy i niezwlocznie po
zatrzymaniu urzadzenia. Moga one by¢ bardzo gorgce
lub bardzo zimne. Nalezy poczeka¢, az ich temperatura
wréci do normalnego poziomu. Jesli konieczne jest ich
dotykanie, nalezy zatozy¢ rekawice ochronne.

czynnika

= NIE WOLNO dotyka¢ wyciekajgcego czynnika
chtodniczego.
A OSTRZEZENIE
Okablowanie i elementy elektryczne muszg byc¢

montowane przez uprawnionego elektryka i zgodne z
odpowiednimi przepisami.

A

OSTRZEZENIE

W celu unikniecia porazenia prgdem elektrycznym lub
pozaru nalezy upewnic sie, ze zainstalowany jest detektor
pradu uptywowego.

A

OSTRZEZENIE
= Stosowac TYLKO przewody miedziane.

= Nalezy upewni¢ sie, ze okablowanie jest zgodne z
majgcymi zastosowanie przepisami.

= Okablowanie musi by¢ instalowane zgodnie ze
schematem dostarczonym z produktem.

= NIGDY nie nalezy $ciska¢ wigzek kabli i nalezy
upewni¢ sie, ze nie majg one kontaktu z rurami i
ostrymi krawedziami. Nalezy sprawdzi¢, czy na ztgcza
nie dziata cisnienie zewnetrzne.

= Nalezy pamieta¢ o instalacji przewodéw uziemiajgcych.
NIE NALEZY uziemia¢ urzadzenia do rur, ochronnika
przepieciowego lub  uziemienia telefonicznego.
Nieprawidiowe uziemienie moze by¢ przyczyng
porazenia elektrycznego.

= Nalezy koniecznie stosowa¢ oddzielne zrédto zasilania.
NIGDY nie uzywac¢ zasilania wykorzystywanego
réwnolegle przez inne urzadzenie.

= Nalezy upewni¢ sie, ze zainstalowano wymagane
bezpieczniki lub wytaczniki automatyczne.

= Nalezy zainstalowa¢ detektor prgdu uptywowego. W
przeciwnym razie dojS¢ do porazenia prgdem
elektrycznym lub pozaru.

= Podczas instalacji detektora pradu uptywowego nalezy

upewnic sie, ze jest on zgodny z inwerterem (odporny
na zakiocenia elektryczne o wysokiej czestotliwosci),

3 Informacje o opakowaniu

3.1 Jednostka zewnetrzna

Odtaczanie akcesoriow od jednostki
zewnetrznej

o x b1x c1x d1x
TER

a Instrukcja montazu jednostki zewnetrznej

b Etykieta informujgca o fluorowanych gazach cieplarnianych

¢ Wielojgezyczna etykieta informujgca o fluorowanych gazach
cieplarnianych

d Korek spustowy (znajdujacy sie u dotu opakowania)

4 Przygotowania

4.1 Przygotowanie miejsca instalacji

= Nalezy wybra¢ miejsce instalacji wystarczajgco przestronne, aby
mozliwe byto wnoszenie i wynoszenie jednostki.

= Nalezy wybra¢ takie miejsce, w ktérym gorgce/zimne powietrze
wydmuchiwane z urzgdzenia oraz hatas towarzyszacy jego pracy
nie bedzie przeszkadzat sgsiadom.

= Obszary wrazliwe na hatasy (np. w poblizu sypialni i podobnych
pomieszczen), aby odgtosy pracy nie sprawiaty ktopotu.

= Nalezy pozostawi¢ wystarczajgcg ilos¢ wolnego miejsca wokoét
urzadzenia na wykonywanie czynnosci serwisowych i przeptyw
powietrza.

= Nalezy unika¢ miejsc, w ktérych wystepuje mozliwosé wycieku
fatwopalnych gazéw lub produktow.

Aby unikng¢ zaktocen, przewody zasilajgce nalezy zainstalowa¢ w
odlegtosci przynajmniej 1 metra od odbiornikéw telewizyjnych lub
radiowych. W zaleznosci od dtugosci fal radiowych odlegto$é
3 metréw moze nie by¢ wystarczajaca.

A OSTRZEZENIE

NIE ktas¢ przedmiotéw pod jednostka wewnetrzng i/lub
zewnetrzng, ktéore moga sie zamoczy¢. W takich
warunkach skraplanie sie wilgoci na jednostce gtéwnej lub
przewodach czynnika chtodniczego, zanieczyszczenie filtru
powietrza albo zablokowanie odptywu skroplin moze
spowodowa¢ skapywanie wody. Prowadzi to do
zanieczyszczenia lub uszkodzenia przedmiotu
znajdujgcego sie pod jednostka.

411 Wymagania dotyczace miejsca instalacji

jednostki zewnetrznej

co pozwoli uniknac¢  nieuzasadnionych  aktywacji Nalezy pamieta¢ o nastepujgcych wskazéwkach dotyczgcych
detektora. .
odstepow:
A OSTRZEZENIE >100  >350
Jesli przewdd sieciowy jest uszkodzony, musi zostac N Pt b I>100
wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego o —
serwisu lub osobe o podobnych kwalifikacjach, aby 8 3 *,7
unikng¢ zagrozenia. vi - o
- e >50 8 3
(mm) (mm)
a Wylot powietrza
b  Wiot powietrza
Instrukcja montazu DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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4 Przygotowania

@ UWAGA

= NIE ustawia¢ jednostek na sobie.

= NIE wiesza¢ jednostki pod sufitem.

Silne wiatry (218 km/h) wiejgce w kierunku wylotu powietrza

urzgdzenia zewnetrznego, powodujg zasysanie powietrza

wylotowego. Moze to mie¢ nastepujgce konsekwencje:

= pogorszenie wydajnosci klimatyzatora;

= czeste odszranianie podczas ogrzewania;

= zakiocenie dziatania z powodu spadku niskiego cisnienia lub
wzrostu wysokiego cisnienia;

= uszkodzenie wentylatora (silny wiatr wiejgcy stale w kierunku
czota urzgdzenia moze spowodowaé coraz szybsze wirowanie
wentylatora, az do jego zniszczenia).

Aby ochroni¢ urzadzenie przed wiatrem, zaleca sie zainstalowanie
przegrody po stronie wylotowej powietrza z urzadzenia.

Zaleca sie instalacje jednostki zewnetrznej wlotem powietrza
skierowanym do $ciany, a NIE bezpos$rednio wystawiong na wiatr.

a Przegroda
b  Dominujgcy kierunek wiatru
¢ Wylot powietrza

NIE NALEZY instalowa¢ urzagdzenia w nastepujgcych miejscach:

= W miejscach wystepowania w atmosferze mgty olejowej, oparéow
lub pary wodnej. Elementy plastikowe mogg ulec uszkodzeniu i
odfamac sie lub spowodowac wyciek wody.

NIE zaleca sie montazu urzadzenia w nastepujgcych miejscach, z
uwagi na potencjalne skrocenie ich zywotnosci:

= w miejscach, gdzie napiecie zasilania ulega silnym wahaniom;
= w pojazdach, na statkach lub todziach;
= w miejscach, w ktorych wystepujg kwasne lub alkaliczne opary.

Montaz w pasie nadmorskim. Urzgdzenie NIE moze byé narazone
na bezposrednie dziatanie wiatrow nadmorskich. Zabezpieczy to
urzadzenie przed korozjg spowodowang wysokim stezeniem soli w
powietrzu i w efekcie skréceniem jego zywotnosci.

Urzadzenie nie moze by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
wiatréw nadmorskich.

Przyktad: Za budynkiem.

-

H BHHHBA

W przypadku narazenia urzgdzenia zewnetrznego na dziatanie

wiatrow nadmorskich nalezy zbudowa¢ wiatrochron.

» Wysokos¢ wiatrochronu powinna wynosi¢ = 1,5 x wysokosé
urzadzenia zewnetrznego

= Podczas budowy wiatrochronu nalezy przestrzega¢ wymogéw co
do przestrzeni serwisowe;j.

d
c

H HHHHHA

[T

a  Wiatr nadmorski

b Budynek

¢ Urzadzenie zewnetrzne
d  Wiatrochron

Jednostka zewnetrzna przeznaczona jest wytgcznie do instalacji na
zewnatrz i w przypadku temperatur otoczenia w zakresie:

Modele
RXS50K2V1B
RXS60F4V1B
RX50~60G3V1B
RXS50~60L2V1B
RX60G4V1B
ARXS50G3V1B
ARXS50~71L2V1B

RXG50K3V1B

Tryb ogrzewania
-15~18°C

Tryb chiodzenia
-10~46°C

-15~18°C 10~46°C

Co? Odlegtos¢

Maksymalna dopuszczalna dtugosc 30 m
przewodu rurowego

Minimalna dopuszczalna dtugos$¢ przewodu 3m
rurowego

Maksymalna dopuszczalna réznica 20 m
wysokosci

41.2 Dodatkowe wymagania dotyczace miejsca
instalacji jednostki zewnetrznej dla
obszarow o chtodnym klimacie

Nalezy chroni¢ jednostke zewnetrzng przed opadami $niegu i
uwazac, aby jednostka zewnetrzna NIGDY nie zostata przykryta
Sniegiem.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Jednostka typu Split R410A
3P360062-1H — 2016.09
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5 Montaz

Ostona przed $niegiem lub budka
Postument

Dominujacy kierunek wiatru
Wylot powietrza

a
b
c
d

= W kazdym z przypadkow nalezy zapewnié przynajmniej 300 mm
wolnego miejsca pod jednostkg. Ponadto nalezy upewni¢ sie, ze
jednostka ustawiona jest przynajmniej 100 mm nad maksymalnym
przewidywanym poziomem $niegu. Szczegotowe informacje
zawiera sekcja "5.2 Montaz jednostki zewnetrznej" na stronie 10.

W rejonach, w ktérych wystepujg obfite opady $niegu, bardzo wazne
jest, aby wybiera¢ takie miejsce montazu, w ktérym $nieg NIE
bedzie zakiécat dziatania urzadzenia. W razie zagrozenia
zawiewaniem sniegu nalezy upewnic sie, ze nie bedzie on padat na
wezownice wymiennika ciepta. W razie potrzeby nalezy
zainstalowac¢ ostone przeciwsniezng lub hangar i ustawi¢ urzadzenie
na postumencie.

4.2 Przygotowanie przewodow
rurowych czynnika chtodniczego

4.21 Wymagania dotyczgce przewodow
rurowych czynnika chtodniczego

= Materiat przewodéw rurowych: Rury bez szwu z miedzi
beztlenowej odtlenionej kwasem fosforowym.

« Srednica przewodéw rurowych:

Klasa 50 i 60

Przewdéd cieczowy

@6,4 mm (1/4")
@12,7 mm (1/2")

Przewdd gazowy

Klasa 71
Przewdd cieczowy

29,5 mm (3/8")
@15,9 mm (5/8")

Przewdd gazowy

= Stopien odpuszczenia i grubos$¢ przewodéw rurowych:

Srednica Stopien Grubos$é (t)@
zewnetrzna (9) | odpuszczenia
6,4 mm (1/4") Wyzarzony (O) |20,8 mm g
9,5 mm (3/8") >1 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm
15,9 mm (5/8") 21 mm

(a) W zaleznosci od obowigzujgcych przepiséw i
maksymalnego cisnienia roboczego jednostki (patrz “PS
High” na tabliczce znamionowej jednostki), moze by¢
konieczne uzycie przewodow rurowych o wiekszej
grubosci.

4.2.2 Izolacja przewodow czynnika
chtodniczego

Jesli temperatura przekracza 30°C, a wilgotnos¢ wzgledna
przekracza 80%, to materiaty izolacyjne powinny mie¢ grubo$¢ co
najmniej 20 mm, aby =zapobiec kondensacji na powierzchni
uszczelnien.

= Jako izolacji nalezy uzy¢ pianki polietylenowej:

= 0 wspotczynniku przenikalnosci cieplnej od 0,041 do 0,052 W/
mK (od 0,035 do 0,045 kcal/mh°C)

= 0 odpornosci na dziatanie ciepta przynajmniej 120°C

= Grubos¢ izolacji

Srednica Srednica Grubosé izolacji (t)
zewnetrzna wewnetrzna izolacji
przewodu (J,) (D))
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

5 Montaz

5.1 Otwieranie jednostek

511 Otwieranie jednostki zewnetrznej

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

RYZYKO

& NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA

5.2 Montaz jednostki zewnetrznej

5.21 Przygotowywanie konstrukcji do montazu

1 Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ i rownos¢ miejsca instalacji, by
urzgdzenie nie powodowato jakichkolwiek drgan ani zakitécen
po instalacji.

2 Nalezy przygotowac 4 zestawy srub kotwowych M8 lub M10,
nakretek i podkfadek (nie nalezg do wyposazenia).

3 Przymocowac dobrze jednostke za pomocg $rub kotwowych.

A

20 mm

I

Instrukcja montazu
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5 Montaz

W kazdym z przypadkéw nalezy zapewni¢ przynajmniej 300 mm
wolnego miejsca pod jednostkg. Ponadto nalezy upewni¢ sie, ze
jednostka ustawiona jest przynajmniej 100 mm nad maksymalnym
przewidywanym poziomem $niegu. W takim przypadku zaleca sie
zbudowanie postumentu.

(mm)

a Maksymalna wysoko$¢ warstwy $niegu

Jesli jednostka jest instalowana na obejmach do $ciany, nalezy
zainstalowac¢ jednostke w nastepujacy sposoéb:

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Instrukcja montazu
Jednostka typu Split R410A 1 1
3P360062-1H — 2016.09



5 Montaz

5.2.2 Instalacja jednostki zewnetrznej

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 W celu zapewnienia odptywu

Nalezy upewni¢ sie, ze skroplona woda bedzie prawidtowo
odprowadzana.

1 Przygotuj 2 przewody w sposéb opisany na ponizszej ilustracji
(nie nalezg do wyposazenia).

Umies¢ 2 przewodu nad jednostkg zewnetrzng.

Zainstaluj gumowy arkusz pomiedzy przewodami a jednostkg
zewnetrzng, aby przewdd nie porysowat lakieru (nie nalezy do
wyposazenia).

4 Podtgcz konce przewodu. Przymocuj te konce.

5.3 Podtaczanie przewodéw czynnika
chtodniczego

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA

@ UWAGA

Jesli otwory odptywowe jednostki zewnetrznej sg
zablokowane, nalezy pozostawi¢ przynajmniej 300 mm
wolnej przestrzeni pod jednostkg zewnetrzna.

= Jednostke nalezy zainstalowaé na podstawie zapewniajgcej
odpowiedni odptyw w celu uniknigcia gromadzenia sig lodu.

= Wokét fundamentu nalezy przygotowac kanat odptywowy, stuzacy
do odprowadzania wody $ciekajgcej z jednostki.

= Nalezy unika¢ odprowadzania wody przez $ciezki, gdyz w
obnizonych temperaturach ich powierzchnie mogtoby stac¢ sie
Sliskie.

W przypadku instalowania jednostki na ramie nalezy zainstalowac¢
ptyte wodoszczelng w odlegtosci 150 mm od spodu jednostki, aby
zapobiec dostaniu sie¢ do niej wody i kapaniu skroplin (patrz
ponizsza ilustracja).

= Jesli to konieczne, do odprowadzania skroplin nalezy uzy¢ korka
spustowego.

&
b
a c
~
8
d
a Otwor odptywowy
b Korek spustowy
¢ Ramadolna
d Przewod spustowy (@16 mm, nie nalezy do wyposazenia)

5.24  Zapobieganie przewréceniu sie jednostki
zewnetrznej

Jedli jednostka jest instalowana w miejscach, w ktérych wystepuja
silne wiatry mogace ja przechyli¢, nalezy wykonaé nastepujgce
czynnosci:

5.31 Srodki ostroznosci przy podtaczaniu
przewodéw czynnika chtodniczego

A OSTROZNIE

« Na czesci kielichowej NIE NALEZY stosowaé oleju
mineralnego.

= NIE NALEZY ponownie uzywa¢ przewoddw rurowych z
poprzednich instalacji.

= Aby zagwarantowa¢ odpowiednio diugi czas
eksploatacji, do urzgdzenia R410A NIE NALEZY nigdy
podtgcza¢ suszarki. Medium suszgce moze sie
rozpusci¢ i uszkodzi¢ system.

@ UWAGA

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce srodki ostroznosci
dotyczace przewodoéw czynnika chtodniczego:

= Nalezy unikngé zmieszania w cyklu chtodniczym innych
substancji niz zalecany s$rodek chtodniczy (np.
powietrza).

= Uzupetnia¢ wytgcznie czynnikiem chtodniczym R410A.

= Przy instalacji nalezy uzywa¢ wytacznie narzedzi (np.
zestawu przewodu rozgatezionego miernika)
stosowanych wytgcznie w uktadach R410A, co zapewni
odporno$¢ na wysokie cisnienie i zapobiegnie
przedostaniu sie do ukladu obcych substancji (np.
olejow mineralnych lub wilgoci).

= Rury nalezy instalowa¢ tak, by NIE byly narazone na
naprezenia mechaniczne.

= Nalezy chroni¢ rury w sposéb opisany w ponizszej
tabeli, aby zapobiec dostawania sig do nich pytu, ptynu
lub kurzu.

= Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas prowadzenia rur
miedzianych przez $ciany (patrz ponizszy rysunek).

o B X
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5 Montaz

Jednostka Okres instalacji Sposob
zabezpieczenia
Jednostka >1 miesigca Zacisng¢ przewod
zewnetrzna <1 miesigca Zacisngé przewdd lub
Jednostka Niezaleznie od owing¢ go tasma
wewnetrzna okresu

5.34 Rozszerzanie konca przewodu rurowego

INFORMACJE

NIE WOLNO otwiera¢ zaworu odcinajgcego $rodka
chtodniczego przed sprawdzeniem rur  $rodka
chtodniczego. W przypadku koniecznosci uzupetnienia
srodka chlodniczego zaleca sie otwarcie zaworu
odcinajgcego srodka chtodniczego po uzupetnieniu.

A OSTROZNIE

Niedokfadne wykonanie pofgczenia kielichowego moze
spowodowaé wydostawanie sie czynnika chtodniczego
w postaci gazowej.

= NIE uzywa¢ ponownie rozszerzonych fragmentow.
Nalezy utworzy¢ nowe rozszerzenia w celu unikniecia
wyciekéw gazu.

= Nalezy uzy¢ nakretek potgczen  kielichowych
dotagczonych do urzadzenia. Zastosowanie innych
nakretek moze spowodowa¢ wyciek gazu czynnika
chtodniczego.

5.3.2 Wytyczne pomoche przy podigczaniu

przewodoéw czynnika chtodniczego
Podczas podtgczania rur nalezy wzig¢é pod uwage nastepujace
wskazowki:

= Podczas zaktadania nakretki nalezy pokry¢ wewnetrzng
powierzchnie kielicha olejem eterycznym lub estrowym. Przed
mocnym dokreceniem nalezy recznie dokrecic¢ 3 lub 4 obrotami.

| \ lg
:
,

= Podczas poluzowywania nakretki
jednoczesnie z dwoch kluczy.

nalezy zawsze korzysta¢

= Do przykrecania nakretki podczas podfgczania rur nalezy zawsze
uzywac klucza mechanicznego i dynamometrycznego. Ma to na
celu zapobiezenie pekaniu i wyciekom.

a Klucz dynamometryczny

b  Klucz maszynowy

¢ Zigczka rur

d Nakretka

Rozmiar rury Moment Wymiary Ksztalt kielicha
(mm) dokrecania kielicha (A) (mm)
(Nem) (mm)
76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 9”“*245
29,5 32,7~39,9 B S
@127 49,5~60,3 16,2~16,6 T‘ r\R s
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 R
5.3.3  Wskazoéwki dotyczace wyginania

przewodéw rurowych

Do zginania nalezy uzywac zginarki do rur. Wszystkie wygiecia
przewodéw powinny by¢é mozliwie tagodne (promien wygiecia
powinien wynosi¢ 30~40 mm lub wigce;j).

1 Przetnij rure przecinakiem.

2 Usun zadziory trzymajac rure ucietym koncem w dot, tak aby
resztki materiatu nie wpadty do wnetrza.

1

a—/ \b

a Tnij doktadnie prostopadle.
b  Usun zadziory.

3 Zdejmij nakretke z zaworu odcinajacego i zatéz jg na rure.

4 Rozszerz koniec rury. Ustaw dokfadnie w takiej pozycji jak
przedstawiona na ilustracji.

i

Narzedzie do
rozszerzania dla
R410A (typ
sprzegtowy)

Tradycyjne narzedzie do rozszerzania
Typ sprzegta
(typ Ridgid)

Typ nakretki
motylkowej

(typ Imperial)
1,5~2,0 mm

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm

5 Sprawdz, czy potgczenie kielichowe jest prawidtowo wykonane.
e

a————

a Powierzchnia wewngtrzna rozszerzenia musi by¢

pozbawiona wad.
b Koniec rury musi by¢ rownomiernie rozszerzony — kielich

musi mie¢ ksztatt idealnego okregu.
¢ Upewnij sig, ze nakretka kielichowa jest zamocowana.

5.3.5 Korzystanie z zaworu odcinajgcego

gazowego i otworu serwisowego

Obstuga zaworu odcinajgcego

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce zalecenia:
= Zawory odcinajgce sg fabrycznie zamknigte.

= Ponizsza ilustracja przedstawia kazdg obstugiwang czesé zaworu.

a Otwor serwisowy i jego pokrywa

b Trzonek zaworu

¢ Podtaczenie do instalacji rurowej placowki
d Nakretka trzonka

= Podczas pracy oba zawory odcinajgce powinny by¢ otwarte.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Jednostka typu Split R410A
3P360062-1H — 2016.09
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5 Montaz

= NIE nalezy przyktada¢ zbyt duzej sity do trzonka zaworu. Moze to
spowodowac uszkodzenie korpusu zaworu.

= Zawsze nalezy upewni¢ sige, ze zawory odcinajgce zostaty
zabezpieczone kluczem maszynowym, a nastepnie poluzowac lub
dokreci¢ nakretki kielichowe kluczem dynamometrycznym. NIE
umieszczac¢ klucza maszynowego na nakretce trzonka, poniewaz
mogtoby to spowodowacé wyciek chtodziwa.

a Klucz maszynowy
b  Klucz dynamometryczny

= Jesli mozna sie spodziewac, ze cisnienie robocze bedzie niskie
(np. jesli chtodzenie bedzie sie odbywac przy niskiej temperaturze
powietrza na zewnatrz), nalezy odpowiednio uszczelni¢ nakretke
kielicha w zaworze odcinajgcym na linii gazu szczeliwem
silikonowym, by nie doszto do zamarzniecia.

g

Szczeliwo silikonowe, dopilnowac, by nie byto przerw.

Otwieranie/lzamykanie zaworu odcinajacego
1 Zdejmij pokrywe zaworu

2 W6z klucz szesciokatny (strona cieczowa: 4 mm, strona
gazowa: 6 mm) do trzonka zaworu i przekre¢ go:

W lewo, aby otworzy¢.
W prawo, aby zamkng¢.

3 Jesli nie da sie obroci¢ trzonka zaworu dalej, zatrzymaj
obracanie. Zawdr jest teraz otwarty/zamkniety.
Obchodzenie sie z nakretka trzonka

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce zalecenia:

= Nakretka trzonka jest uszczelniona w miejscu wskazanym
strzatkg. NIE wolno jej uszkodzic.

N

= Po zakonczeniu obstugi zaworu odcinajgcego upewnij sie, aby
solidnie dokrecic¢ zaslepke trzonka.

= Momenty dokrecania podano w tabeli ponize;j.

= Po dokreceniu zaslepki trzonka nalezy sprawdzi¢, czy nie ma
wyciekéw czynnika chtodniczego.

Element Moment dokrecania (N*m)
Nakretka trzonka, strona 21,6~27,4@
cieczowa 32,7~39,9%
Nakretka trzonka, strona gazowa 48,1~59,7%@
60,1~74,6®

Element Moment dokrecania (Nem)

Pokrywa otworu serwisowego 10,8~14,7

(a) Dlaklasy 50i60.
(b) Dlaklasy 71.

Obchodzenie sie z zaslepka serwisowa

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce zalecenia:

= Zawsze nalezy uzywaC weza do napetniania wyposazonego w
trzpien z uwagi na fakt, ze otwor serwisowy ma konstrukcje
zaworu Schradera.

= Po zakonczeniu obstugi otworu serwisowego nalezy dobrze
dokreci¢ zaslepke otworu serwisowego. Momenty dokrgcania
podano w tabeli w rozdziale "Obchodzenie sie z nakretkg
trzonka" na stronie 14.

= Po dokreceniu pokrywy otworu serwisowego nalezy sprawdzic,
czy nie ma wyciekéw czynnika chtodniczego.

5.3.6 Podtgczanie przewodoéw czynnika
chtodniczego do jednostki zewnetrznej

1 Podtacz przytgcze ciektego czynnika chtodniczego od jednostki
wewnetrznej do zaworu odcinajgcego cieczowego w jednostce
zewnetrzne;j.

o) .

a Zawor odcinajgcy cieczowy
b Zawor odcinajacy gazowy
¢ Otwor serwisowy
2 Podigcz przyltagcze gazowego czynnika chtodniczego od
jednostki wewnetrznej do zaworu odcinajgcego czynnika
chtodniczego w jednostce zewnetrzne;j.

54 Sprawdzanie przewodéw czynnika
chtodniczego

5.41 Sprawdzanie, czy nie ma wyciekow

@ UWAGA

NIE przekracza¢ maksymalnego cisnienia roboczego dla
tej jednostki (patrz “PS High” na tabliczce znamionowej
jednostki).

@ UWAGA

Nalezy koniecznie stosowac roztwor do prob szczelnosci
zalecanego typu. Nie wolno stosowaé wody z mydtem,
gdyz moze to spowodowaé pekanie nakretek kielichowych
(woda z mydtem moze zawiera¢ sol, ktéra pochtania
wilgo¢, a nastepnie zamarza po schtodzeniu rur). S6l moze
tez doprowadzi¢ do korozji potgczen kielichowych (z uwagi
na fakt, ze woda z mydtem moze zawiera¢ amoniak, ktéry
moze wywota¢ korozje miedzy mosiezng nakretkg
kielichowg a miedzianym kielichem).
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5 Montaz

1 Nataduj system azotem, uzyskujgc cisnienie na poziomie
200 kPa (2 bary). Zaleca si¢ podanie dziataniu ci$nienia do
3000 kPa (30 barédw) w celu wykrycia niewielkich
nieszczelnosci.

N

Sprawdz szczelno$¢, naktadajgc na wszystkie potgczenia
roztwor do préb szczelnosci.

3 Catkowicie usun azot.

5.4.2 Wykonywanie odsysania prézniowego

Podtgczyé pompe prozniowg i rozgatezienie w nastepujacy sposob:
a d h

29
cjf |
H |
=S

gh i
Miernik ci$nienia
Przewod wskaznika
Zawor niskiego cisnienia (Lo)
Zawor wysokiego cignienia (Hi)
Przewody tadujace
Pompa prézniowa
Otwor serwisowy
Pokrywy zaworéw
Zawor odcinajgcy gazowy
Zawoér odcinajacy cieczowy

o

4
K

—_—_-TQ 0 0TV

-

Wytwérz w systemie proznig, az cisSnienie na rozgatezieniu
wskaze —-0,1 MPa (-1 bara).

2 Pozostaw bez zmian przez 4-5 minut i sprawdz cisnienie:

Jesli cisnienie... Witedy...

W uktadzie nie mam wilgoci.
Ta procedura jest zakonczona.

Nie zmienia sie

Zwieksza sie W ukfadzie znajduje sie wilgoc.

Przejdz do nastepnego kroku.

3 Oprozniaj przez przynajmniej 2 godziny do ci$nienia na
rozgatezniku wynoszacego -0,1 MPa (-1 bara).

4 Po WYLACZENIU pompy
przynajmniej 1 godzine.

sprawdzaj ciSnienie przez

5 Jesli docelowe cisnienie prézni NIE zostanie osiagniete lub gdy
préznia nie bedzie mogta by¢ utrzymana przez 1 godzine,
wykonaj nastepujgce czynnosci:

= Sprawdz ponownie, czy nie ma wyciekow.
= Ponownie wykonaj odsysanie prézniowe.

@ UWAGA

Po instalacji przewoddw rurowych i prébach szczelnosci
nalezy otworzy¢ gazowy zawor odcinajgcy. Uruchomienie
ukfadu przy zamknietym zaworze moze uszkodzi¢
sprezarke.

5.5 Napetnianie czynnikiem
chtodniczym

5.5.1 Okreslanie ilosci dodatkowego czynnika
chitodniczego

Jesli catkowita Wtedy...
diugos¢ przewodoéw
cieczowych wynosi...
<10 m NIE dodawaj czynnika chtodniczego.
>10 m R=(catkowita dtugos¢ (m) przewodow

cieczowych—10 m)x0,020

R=llo$¢ uzupetnienia (kg) (zaokraglona do

0,1 kg)

INFORMACJE

Dtugo$¢ przewodow to dtugosc przewodow cieczowych w
jedna strone.

5.5.2 Napetnianie czynnikiem chlodniczym

A OSTRZEZENIE

= Nalezy stosowac¢ wytgcznie czynnik chtodniczy R410A.
Uzycie innych substancji moze doprowadzi¢ do
wybuchu lub wypadku.

= Czynnik chtodniczy R410A zawiera fluorowane gazy
cieplarniane. Jego wartos¢ wskaznika
odzwierciedlajgcego  potencjat  tworzenia  efektu
cieplarnianego (GWP) wynosi 2087,5. Gazéw tych NIE
WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

= Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy
zawsze nosi¢ rekawice ochronne i okulary.

= Aby zapewni¢ odpowiednie cisnienie i zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do systemu zanieczyszczen, nalezy stosowac
wytgcznie narzedzia wiasciwe dla uzytego typu czynnika
chtodniczego.

= Nataduj cieklty czynnik chfodniczy w nastepujgcy sposob:

Jesli To

Dostepny jest syfon
(czyli butla oznaczona jest

etykietg “Zamocowany syfon do

napetniania w postaci ciekte;”)

Syfon NIE jest dostepny

Butle nalezy tadowac¢ w pionie.

Butle nalezy tadowa¢ do gory

dnem.

= Butle z czynnikiem chtodniczym nalezy otwiera¢ powoli.

= Nalezy napetnia¢ czynnikiem w postaci cieczowej. Dodawanie w
postaci gazowej moze uniemozliwi¢ normalne dziatanie.

Wymagania wstepne: Przed napetnieniem dodatkowg iloscig
czynnika chtodniczego nalezy upewni¢ sig, ze przewody czynnika
zostaty podigczone i sprawdzone (wykonujac prébe szczelnosci i
odsysanie proézniowe).

1 Podtagcz butle z czynnikiem
serwisowego.

chtodniczym do kroéca

Napetnij dodatkowg iloscig czynnika chfodniczego.

3 Otworz gazowy zawor odcinajgcy.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Jednostka typu Split R410A
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5 Montaz

Jedli wymagane jest wypompowanie w przypadku demontazu lub
miejsca  systemu, wiecej szczegotdow  zawiera

zmiany

"7.1 Wypompowywanie" na stronie 19.

5.5.3

Przyklejanie etykiety informujacej o
fluorowanych gazach cieplarnianych

1 Etykiete nalezy wypetni¢ w nastepujgcy sposob:

II Contains i gl gases
L

F | -

a
RXXX] ©-[_Ja—b
GWP: XXX e =:kg N

(2]
I] 9 9+0-= |kg ——d
GWP xkg _|
L4 1000 | tCOeq—e

a Jedli wraz z jednostkag dostarczono wielojezyczng etykiete
fluorowanych gazoéw cieplarnianych (patrz akcesoria),
nalezy odklei¢ wiasciwy jezyk i przyklei¢ go u gory a.

b llo$¢ czynnika chtodniczego: patrz tabliczka znamionowa
jednostki

¢ Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego

d tacznailo$¢ czynnika chtodniczego

e Emisja gazéw cieplarnianych facznej ilosci czynnika
chtodniczego w wyrazona w tonach ekwiwalentu CO,

GWP = wspotczynnik ocieplenia globalnego

®

f
UWAGA

W Europie do okreslania okreséw konserwacyjnych
uzywana jest emisja gazéw cieplarnianych tgcznej ilosci
czynnika chtodniczego (w wyrazona w tonach ekwiwalentu
CO,). Nalezy postepowa¢ zgodnie z wihasciwymi
przepisami.

Wzér na obliczanie emisji gazéw cieplarnianych:
warto§¢ GWP czynnika chiodniczego x tgczna ilo$¢
czynnika chtodniczego [w kg] / 1000

A OSTRZEZENIE

= Niepodtgczenie lub nieprawidtowe podigczenie fazy N
moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

« Nalezy zapewni¢ dobre uziemienie. NIE NALEZY
uziemiac urzadzenia do rur, ochronnika
przepieciowego lub  uziemienia  telefonicznego.
Nieprawidiowe uziemienie moze by¢ przyczyng
porazenia elektrycznego.

= Nalezy zainstalowa¢ wymagane bezpieczniki lub
wytgczniki automatyczne.

= Kable elekiryczne nalezy zamocowa¢ za pomocag
opasek, aby NIE stykaty sie z rurami ani ostrymi
krawedziami, zwitaszcza po stronie wysokiego
cisnienia.

= NIE uzywa¢ przewodow gwintowanych, przewodéw
linkowych, przediuzaczy ani potgczen z rozgateznikow.
Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia
pradem elektrycznym lub pozaru.

= NIE instalowa¢ kondensatora przesuwajgcego faze,
poniewaz ta jednostka wyposazona jest w inwerter.
Kondensator przesuwajacy faze zmniejszy jej
wydajnosé¢ i moze doprowadzi¢ do wypadkow.

= NIE stosowaé wewnatrz jednostki czesci elektrycznych
zakupionych lokalnie.

= NIE podigcza¢ zasilania jednostki wewnetrznej do
jednostki zewnetrznej. Moze to doprowadzi¢c do
porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

NIE rozgatezia¢ zasilania innych akcesoriow do listwy
zaciskowej.

5.6

Podtaczanie okablowania
elektrycznego

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

RYZYKO

A

OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac
przewodow wielozytowych.

A

OSTRZEZENIE

= Nie nalezy WEACZAC zasilania, dopoki nie zostang
wykonane wszystkie potgczenia. Nieprzestrzeganie
tego =zalecenia moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem elektrycznym.

= Po wykonaniu okablowania, przed wigczeniem
zasilania nalezy ponownie sprawdzi¢, czy wszystkie
przewody zostaty prawidtowo podtgczone.

= Wszystkie nie nalezgce do wyposazenia czesci i
materiaty oraz prace elektryczne MUSZA by¢ zgodne z
odpowiednimi przepisami.

UWAGA

Srodki  ostroznosci przy prowadzeniu  przewodéw
elektrycznych:

= Nie nalezy podtgcza¢ przewodoéw o roznej grubosci do
listwy zaciskowej zasilania (nadmierny luz przewodéw
zasilajgcych moze powodowac ich przegrzewanie sie).

= Przewody o tym samym przekroju nalezy podtgcza¢ w
sposob przedstawiony na ponizszym rysunku.

O X X

= Do wykonania okablowania stosowac¢ przeznaczone do
tego przewody zasilajgce i wykonywaé potgczenia w
sposob pewny, aby zabezpieczy¢ przed wywieraniem
nadmiernego nacisku na listwe zaciskowa.

= Za pomocg odpowiedniego wkretaka dokre¢ $ruby

zaciskéw. Srubokret z matg gtéwkg spowoduje
uszkodzenie tba i uniemozliwi poprawne dokrecenie.

= Przekrecenie $rub zaciskowych spowoduje ich
uszkodzenie.

A

OSTRZEZENIE

= Po zakonczeniu prac elektrycznych nalezy sprawdzi¢,
czy wszystkie komponenty elektryczne oraz zaciski
wewnatrz skrzynki elektrycznej sg solidnie podtgczone.

= Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy upewni¢ sie,
ze wszystkie pokrywy sg zamknigte.

Usun izolacje (20 mm) z przewodow.

Nalezy pamieta¢ o nastepujgcych kwestiach:

a

/ i
a Usun izolacje do tego miejsca

b Usunigcie zbyt duzej ilosci izolacji moze spowodowaé
porazenie pradem elektrycznym i przebicia.
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5 Montaz

= W przypadku uzywania przewoddw linkowych, zainstaluj okragta
koncowke zaciskowg na koncu. Umiesé okragtg koncowke
zaciskowg na przewodzie, az do nieodstonietej czesci, a
nastepnie zamocowaé¢ odpowiednim narzedziem.

b a

a Standardowy przewod
b  Okragta, karbowana koncowka

= Podczas instalacji przewoddéw nalezy uzy¢ nastepujacych metod:

Typ przewodu Sposoéb montazu

A c—
‘[EI%‘

a Zawiniety przewdd jednozytowy
b Sruba
¢ Podktadka ptaska

o
o

Przewod
jednozytowy

’;
@_E
3

a bc

T —a

Przewdd linkowy z
okragtg koncowka
zaciskowg

a Zacisk
b Sruba
¢ Podktadka ptaska

Momenty dokrecania

Element Moment dokrecania (Nem)

1,2~1,5

M4 (X1M)
M4 (uziemienie)

Sprzet zgodny z normg EN/IEC 61000-3-12 (Europejska/
Miedzynarodowa Norma Techniczna naklada ograniczenia odno$nie
pradéw harmonicznych wytwarzanych przez sprzet podigczony do
uktadow niskonapieciowych publicznej sieci elektroenergetycznej o
pradzie wejsciowym >16 A i <75 A na faze).

5.6.1 Specyfikacje dotyczace standardowych
elementéw okablowania

Komponent

Kabel zasilajgcy Napiecie 220~240V
Faza 1~
Czestotliwos¢ 50 Hz
Rozmiary Musi by¢ zgodny z
przewodow wiasciwymi przepisami

Kable potgczeniowe Minimalny przekréj kabla
2,5 mm? i odpowiedni do

220~240 V

Zalecany bezpiecznik zewnetrzny 20 A

Wytacznik pradu uptywowego Musi by¢ zgodny z

wiasciwymi przepisami

5.6.2 Podtaczanie przewodow elektrycznych do
jednostki zewnetrznej

1 Zdejmij panel zewnetrzny.

2 Zdejmij pokrywe skrzynki elektrycznej.

3 Otworz zacisk kablowy.

4 Podtgcz kabel potaczeniowy i zasilanie w nastepujacy sposoéb:

5 Dokre¢ Sruby zaciskowe. Zalecamy uzycie $rubokreta
krzyzakowego.

Zatoz pokrywe skrzynki elektrycznej.

Zatoz panel zewnetrzny.

5.6.3 Oszczedzanie energii przy uzyciu trybu
gotowosci

Informacje o trybie gotowosci

Ten tryb powoduje WYLACZENIE zasilania jednostki zewnetrznej i
ustawienie jednostki wewnetrznej w tryb gotowosci. Powoduje
zmniejszenie zuzycia energii przez jednostke wewnetrzng. Ten tryb
jest dostepny tylko w nastepujacych modelach: FTXS50K2V1B,
FVXG50K2V1B, FTXG50LV1BW, i FTXG50LV1BS.

INFORMACJE

Trybu gotowosci mozna uzywaé TYLKO w opisanych
powyzej jednostkach.

A OSTRZEZENIE

Przed podtgczeniem Ilub odfgczeniem ztgcza nalezy
upewnic sie, ze zasilanie jest WYLACZONE.

INFORMACJE

W przypadku korzystania z jednostki wewnetrznej, w ktorej
tryb gotowosci NIE MA zastosowania, NALEZY podtgczyé
ztgcze.

Ustawianie trybu gotowosci
1 WYLACZ zasilanie.
2 Zdejmij panel zewnetrzny.

3 Zdejmij pokrywe skrzynki elektrycznej.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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6 Rozruch

4 Odiacz ztacze trybu gotowosci. 5.7 Konczenie instalacji jednostki
zewnetrznej

5.71 Konczenie instalacji jednostki
zewnetrznej

1 Zaizoluj i przymocuj przewodd czynnika chtodniczego i przewod
potaczeniowy w nastepujgcy sposob:

EEEC

5 WLACZ zasilanie

Przewo6d gazowy

Izolacja przewodu gazowego
Kable potaczeniowe

Przewod cieczowy

Izolacja przewodu cieczowego
Tasma wykonczeniowa

Informacje o trybie placéwki 2 Zaldz pokrywe serwisows.

5.6.4 Chtodzenie pomieszczen sprzetowych i
komputerowych przy niskich
temperaturach zewnetrznych

a
b
c
d
e
f

Ten tryb jest szczegdlnie przydatny w przypadku chtodzenia
obiektow takich jak pomieszczenia sprzetowe lub komputerowe. NIE

WOLNO go uzywaé w domach lub biurach, w ktérych przebywaja 6 Rozruch
ludzie.
L — @ UWAGA
Ustawianie trybu placéwki ) L ) o
NIGDY nie wolno obstugiwa¢ jednostki bez termistorow i/
Po przecieciu zworki J6 na ptytce drukowanej zakres pracy zostanie lub  czujnikdw  cisnienia/przetacznikdbw. Moze to
rozszerzony do —15°C. Tryb placéwki zostanie zatrzymany, jesli doprowadzi¢ do spalenia sprezarki.

temperatura zewnetrzna spadnie ponizej —18°C i zostanie ponownie

uruchomiony, gdy temperatura ponownie wzrosnie. p . . ..
6.1 Srodki ostroznosci podczas

1 Odkreci¢ $ruby z gornej ptyty. . .
przekazywania do eksploatacji

2 Zdejmij pokrywe chronigcg przed kapigcg wodg.
3 Przecigé zworke J6 na plytce drukowane;. INFORMACJE

Podczas pierwszego okresu dziatania jednostki energia
pobierana przez jednostke moze by¢é wyzsza od podanej
na tabliczce znamionowej jednostki. To zjawisko
powodowane jest przez sprezarke, ktéra musi pracowac
ciagle przez 50 godzin, zanim osiggnie stan ptynnej pracy i
statego zuzycia energii.

UWAGA

NIGDY nie wolno obstugiwa¢ jednostki bez termistoréw i/
lub  czujnikdbw  cisnienia/przetgcznikow. Moze to
doprowadzi¢ do spalenia sprezarki.

6.2 Lista kontrolna przed rozruchem

a Plytagémna ‘ NIE obstugiwa¢ systemu przed sprawdzenie, ze nastepujgce testy
b Pokrywa chronigca przed kapigcg wodg dajg wynik pozytywny:
¢ Piylka drukowana ] Jednostka wewnetrzna jest zainstalowana prawidtowo.

INFORMACJE
Jednostka zewnetrzna jest zainstalowana prawidtowo.

= Z jednostki wewnetrznej moze przejsciowo wydobywaé ]
sie hatas, gdy wentylator jednostki zewnetrznej bedzie - - — PSS —
sie WLACZAL. i/lub WYLACZAL.. ] Sys.tferp tJest prawidtowo uziemiony zaciski uziemienia
zacisniete.
= NIE nalezy umieszcza¢ nawilzaczy ani innych . . - - ;
s . BV s Bezpieczniki lub lokalnie =zainstalowane urzadzenia
przedmiotow, ktére mogg podnies¢ wilgotnos¢ w ]

ochronne sg zainstalowane zgodnie 2z niniejszym

) ach K .
pomieszczeniach  podczas korzystania z  trybu dokumentem i nie zostaly ominiete.

placowki.
Napiecie zasilania odpowiada napigciu na tabliczce
= Przeciecie zworki J6 powoduje zwigkszenie predkosci ] zn:r:fio;owzej jel dn(istki pow! pigeld °z
obrotowej wentylatora jednostki wewnetrzne;j. -
] NIE ma luznych polaczen ani uszkodzonych

komponentéw elektrycznych w skrzynce elektryczne;.

] NIE ma uszkodzonych komponentéw ani scisnietych
rur w srodku jednostek wewnetrznych i zewnetrznych.
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7 Utylizacja

NIE ma wyciekéw czynnika chtodniczego.

Rury czynnika chtodniczego (gazowe i cieczowe) sg
izolowane termicznie.

Zainstalowane sg rury wiasciwego rozmiaru i sg one
wiasciwie izolowane.

Zawory odcinajace (gazowe i cieczowe) w jednostce
zewnetrznej sg catkowicie otwarte.

HERERNER NN

Nastepujgce okablowanie pomiedzy  jednostkg
zewnetrzng a  jednostkg  wewnetrzng zostato
poprowadzone zgodnie z niniejszym dokumentem i
obowigzujgcymi przepisami prawa.

] Odprowadzenie skroplin

Nalezy upewni¢ sie, ze skropliny sg odprowadzane bez
przeszkaéd.

Mozliwe konsekwencje: Skroplona woda moze Sciekac.

] Jednostka wewnetrzna otrzymuje sygnaly pilota
zdalnego sterowania.

(] Okreslone przewody sg uzywane do potaczen pomiedzy
jednostkami.

6.

3 Wykonanie uruchomienia
testowego

Wymagania wstepne: Parametry zasilania muszg miesci¢ sie w
podanym zakresie.

Wymagania wstepne: Uruchomienie testowe moze byé wykonane
w trybie chtodzenia lub ogrzewania.

Wymagania wstepne: Uruchomienie testowe powinno by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg obstugi jednostki wewnetrznej, aby
zapewni¢, ze wszystkie funkcje i czesci dziatajg prawidtowo.

1

W trybie chiodzenia nalezy wybra¢ najnizszg mozliwg do
zaprogramowania temperaturg. W trybie ogrzewania nalezy
wybrac¢ najwyzszg mozliwg do zaprogramowania temperature.
Uruchomienie testowe mozna wytaczy¢, gdy bedzie to
konieczne.

Po zakonczeniu uruchomienia testowego nalezy ustawi¢
temperature na normalnym poziomie. W trybie chtodzenia:
26~28°C, w trybie ogrzewania: 20~24°C.

System przestanie dziata¢ po uptywie 3 minut od WYLACZENIA
jednostki.

INFORMACJE

= Jednostka nawet po WYLACZENIU zuzywa energie.

» Gdy zasilanie zostanie wigczone po wczesniejszej
awarii zasilania, kontynuowana bedzie praca we
wczesniej wybranym trybie.

6

4 Uruchamianie i zatrzymywanie

wymuszonego chtodzenia

Dostepne sa 2 metody pracy w trybie wymuszonego chiodzenia:

1

za pomocy przetacznika WEACZONE/WYLACZONE w
jednostce wewnetrznej (jesli jednostka wewnetrzna go
posiada),

za pomocg przetgcznika wymuszonego chtodzenia w jednostce
zewnetrznej.

Metoda 1: W przypadku uzycia przetacznika WLACZONE/
WYLACZONE w jednostce wewnetrznej

Wociénij przetgcznik WEACZONE/WYLACZONE jednostki
wewnetrznej na przynajmniej 5 sekund.

Wynik: Nastgpi uruchomienie. Wymuszone chtodzenie zostanie
zatrzymane automatycznie po 15 minutach. Aby zatrzymac
dziatanie, nalezy nacisng¢ przetgcznik WLACZONE/WYLACZONE.

Metoda 2: W przypadku uzywania jednostki zewnetrznej
» WEACZYC jednostke zewnetrzna.

= Nacisng¢ przetagcznik wymuszonego chtodzenia (SW1) przed
uptywem 3 minut od WELACZENIA zasilania. Wynik: Nastgpi
uruchomienie.

= Wymuszone chiodzenie zostanie zatrzymane automatycznie po
15 minutach. Aby zatrzyma¢ dziatanie, naci$nij przetgcznik (SW1).

el
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6.5 Uruchamianie jednostki
zewnetrznej

Informacje na temat konfigurowania i rozruchu systemu znajdujg sie
w instrukcji instalacji jednostki wewnetrzne;j.

7 Utylizacja

71 Wypompowywanie

Przyktad: W celu ochrony $rodowiska nalezy odpompowaé w
przypadku przenoszenia lub wyrzucania jednostki.

NIEBEZPIECZENSTWO: NIEBEZPIECZENSTWO
WYBUCHU

Wypompowywanie czynnika chtodniczego — wyciek
czynnika. Jesli konieczne jest wypompowanie czynnika
chfodniczego z uktadu, a w instalacji czynnika
chtodniczego wystepuje nieszczelnosc:

= NIE uzywacé funkgciji automatycznego
wypompowywania, ktéra zbiera catos¢ czynnika
chtodniczego z przewodéw zewnetrznych oraz
urzgdzenia wewnetrznego w urzadzeniu zewnetrznym.
Mozliwe konsekwencje: Samozapton lub wybuch
spowodowany przedostaniem sie powietrza do
dziatajgcej sprezarki.

= Nalezy uzy¢ odrebnego systemu odzyskiwania
czynnika, ktéry NIE wymaga pracy sprezarki
urzgdzenia.

UWAGA

Podczas wypompowywania nalezy zatrzymac sprezarke
przed usunieciem przewodow czynnika chtodniczego. Jesli
podczas wypompowywania sprezarka bedzie wcigz dziatat,
a zawor odcinajgcy bedzie otwarty, powietrze zostanie
zassane do systemu. Nienormalne cisnienie w cyklu
czynnika chtodniczego moze doprowadzi¢ do awarii
sprezarki lub innych obrazen.

Wypompowywanie usunie caty czynnik chtodniczy z systemu do
jednostki zewnetrzne;j.

1 Zdejmij pokrywe zaworu z cieczowego zaworu odcinajgcego i
gazowegdo zaworu odcinajgcego.
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8 Dane techniczne

Wykonaj czynno$¢é wymuszonego chtodzenia. b

3 Po uptywie 5 do 10 minut (po uptywie 1 lub 2 minut w I c
przypadku niskich temperatur otoczenia (<—10°C)), zamknij
cieczowy zawor odcinajgcy za pomoca klucza imbusowego. a

Sprawdz rozgatezieniem miernika, czy uzyskano préznie.

Po uptywie 2-3 minut zamknij odcinajgcy zawdr gazowy i e

O—q
0
zatrzymaj czynno$¢ wymuszonego chtodzenia. @ d

Zawor odcinajacy gazowy
Kierunek zamykania

Klucz imbusowy

Pokrywa zaworu

Zawor odcinajacy cieczowy

®©Qo 0T O

8 Dane techniczne

Podzbioér najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostepny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogolnodostepnej). Kompletny zbior
najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostepny w ekstranecie Daikin (wymagane jest uwierzytelnienie).

Instrukcja montazu DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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8 Dane techniczne

8.1 Schemat okablowania

Legenda ujednoliconego schematu okablowania

Aby uzyskac informacje o uzytych czesciach i numeraji, zobacz naklejke ze schematem okablowania dostarczong razem z jednostka. Numeracja czesci wykonana
jest za pomoca cyfra arabskich w kolejnosci rosnacej dla kazdej czesci i przedstawiona jest w ponizszym opisie za pomocg symbolu "' w kodzie czesci.

e WYLACZNIK D UZIEMIENIE OCHRONNE
—@— POLACZENIE @ UZIEMIENIE OCHRONNE (SRUBA)
—= ) D» ZLACZE @ PROSTOWNIK
L UZIEMIENIE ——)— Zt ACZE PRZEKAZNIKA
s i B == OKABLOWANIE W MIEJSCU INSTALACJI Iﬁ Zt ACZE ZWARCIOWE
+—3 BEZPIECZNIK —OO— ZACISK
ﬁ_ JEDNOSTKAWEWNETRZNA [T 1] LISTWAZACISKOWA
INDOOR
-_D‘_ JEDNOSTKAZEWNETRZNA o e ZACISK KABLOWY
OUTDOOR
BLK : CZARNY GRN : ZIELONA PNK ROZOWY WHT :  BIALY
BLU : NIEBIESKI GRY : SZARY PRP, PPL PURPUROWY YW ;o ZOETY
BRN : BRAZOWY ORG : POMARANCZOWY RED CZERWONA
AP PLYTKA DRUKOWANA PS ZASILACZ IMPULSOWY
BS* PRZYCISK WEAVYE., PRZEEACZNIK DZIALANIA PTC* TERMISTOR PTC
BZ HO BRZECZYK Q* TRANZYSTOR DWUBIEGUNOWY BRAMY
IZOLOWANEJ (IGBT)
c KONDENSATOR QDI WYELACZNIK PRADU UPLYWOWEGO
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN¥, POLACZENIE, Zt ACZE QL ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM
HR*, MR*_A,MR* B,S" U, V,
W, XA
D% VD DIODA am PRZELACZNIK TERMICZNY
DB* MOSTEK DIODOWY R OPORNIK
DS PRZELACZNIKI DIP RT TERMISTOR
E*H GRZALKA RC ODBIORNIK
F*U, FU" (ABY UZYSKAG INFORMACJE BEZPIECZNIK sc PRZELACZNIK OGRANICZAJACY
O CHARAKTERYSTYCE, ZOBACZ
PLYTKE DRUKOWANA JEDNOSTKI)
FG* Zt ACZE (UZIEMIENIE RAMY) s'L WYEACZNIK PLYWAKOWY
H* WIAZKA PRZEWODOW S*NPH CZUJNIK CISNIENIOWY (WYSOKIEGO CISNIENIA)
H*P, LED*, V'L LAMPKAPILOTA, DIODALED S*NPL CZUJNIK CISNIENIOWY (NISKIEGO CISNIENIA)
HAP DIODALED (ZIELONAMONITORASERWISOWEGO) ~ S*PH, HPS* WYLACZNIK CISNIENIOWY (WYSOKIEGO CISNIENIA)
WYSOKIE NAPIECIE WYSOKIE NAPIECIE S*PL WYLACZNIK CISNIENIOWY (NISKIEGO CISNIENIA)
IES CZUJNIK INTELIGENTNE OKO ST TERMOSTAT
IPM* INTELIGENTNY MODUL ZASILANIA S'W, SW* PRZELACZNIK DZIALANIA
K*R, KCR, KFR, KHUR STYCZNIK MAGNETYCZNY SA* OCHRONNIK PRZEPIECIOWY
L POD NAPIECIEM SR*,WLU ODBIORNIK SYGNALU
L CEWKA Ss* PRZELACZNIK
L'R REAKTOR SHEET METAL PLYTAMOCUJACALISTWY ZACISKOWEJ
M SILNIK KROKOWY TR TRANSFORMATOR
MC SILNIK SPREZARKI TC,TRC NADAJINIK
MF SILNIK WENTYLATORA VARV WARYSTOR
MP SILNIK POMPKI SKROPLIN V'R MOSTEK DIODOWY
M'S SILNIK KIEROWNICY POWIETRZA WRC BEZPRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA
MR, MRCW*, MR, MRN* STYCZNIK MAGNETYCZNY X ZACISK
N ZEROWY XM PASEK LISTWY ZACISKOWEJ (BLOK)
n=* LICZBAPRZEJSC PRZEZ RDZEN FERRYTOWY Y'E CEWKA ELEKTRONICZNEGO ZAWORU
ROZPREZNEGO
PAM PULSOWAMODULACJAAMPLITUDY YR Y*S CEWKAZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO
ZMIANY KIERUNKU PRZEPLYWU
PCB* PLYTKADRUKOWANA zc RDZEN FERRYTOWY
PM* MODUE ZASILANIA ZF,Z°F FILTR PRZECIZAKE OCENIOWY
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