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2 Precaucgoes de seguranga gerais

Simbolo

Explicagao

3]

Antes da instalacéo, leia o manual de instalagéo e
operacao e a folha das instru¢des de ligagéo.

INFORMAGOES

O nivel de pressao sonora € inferior a 70 dBA.

&&y

Antes de realizar trabalhos de manutencao e
assisténcia técnica, leia 0 manual de assisténcia.

(A

Para obter mais informagdes, consulte o guia para
instalacao e utilizacao.

2

= As precaugbes descritas neste documento dizem respeito a

Precaucoes de seguranca
gerais

tépicos muito importantes, siga-os rigorosamente.

= A instalagdo do sistema e todas as atividades descritas no
manual de instalagdo tém de ser realizadas por um instalador

autorizado.

= Certifique-se de que o local de instalagcdo suporta o peso e a

vibracédo da unidade.

A

AVISO

= Nao modifique, ndo desmonte, ndo retire nem volte a
instalar a unidade, nem l|he efectue reparagbes por
iniciativa  propria: desmontagem ou instalagao
incorrectas podem causar choques eléctricos ou um
incéndio. Contacte o seu revendedor.

= Caso se verifigue uma fuga acidental de refrigerante,
certifique-se de que ndo se produzem chamas vivas. O
refrigerante em si é completamente seguro, nao toxico
e incombustivel. Contudo, pode dar origem a um gas
téxico, se a fuga se verificar num compartimento onde
haja emissdes gasosas procedentes de termo-
ventiladores, fogdes a gas, etc. Antes de voltar a
utilizar a unidade, solicite sempre a pessoal técnico
qualificado a confirmagao de que a origem da fuga foi
reparada ou corrigida.

A

AVISO

Tome precaugbes suficientes em caso de fugas de
refrigerante. Se existirem fugas do gas do refrigerante,
ventile a area de imediato. Riscos possiveis:

= As concentragdes excessivas de refrigerante numa
divisdo fechada podem levar a falta de oxigénio.

= Pode ser produzido um gas toxico se o gas refrigerante
entrar em contacto com fogo.

A

AVISO

Peca ao seu revendedor para instalar e reinstalar o ar
condicionado. A instalagdo incompleta podera provocar
fugas de agua, choques eléctricos e incéndios.

NOTIFICAGAO

A instalagdo ou fixagdo inadequada do equipamento ou
dos acessorios pode provocar choques elétricos, curto-
circuitos, fugas, incéndios ou outros danos no
equipamento. Utilize apenas acessorios, equipamento
opcional e pegas sobresselentes fabricadas ou aprovadas
pela Daikin.

NOTIFICAGAO

Durante a operagdo de bombagem, pare o compressor
antes de retirar a tubagem do refrigerante. Se o
compressor ainda estiver a funcionar e a valvula de
paragem estiver aberta durante a bombagem, o ar sera
sugado para o interior do sistema. Poder&o ocorrer avarias
do compressor e outros ferimentos devido a pressao
anormal no ciclo do refrigerante.

AVISO

Nao instale o ar condicionado em qualquer lugar onde
possa derramar gas inflamavel. Se o gas derramar e
permanecer a volta do ar condicionado, podera irromper
um incéndio.

AVISO

Peca ao seu revendedor para remover e instalar o ar
condicionado. A instalacdo incompleta podera provocar
fugas de agua, choques eléctricos e incéndios.

AVISO

Certifique-se de que a instalagéo, os testes e os materiais
aplicados cumprem a legislagdo aplicavel (acima das
instrugbes descritas na documentagéo da Daikin).

AVISO

Quando um fusivel derrete, nunca o troque por um de
outra amperagem, nem improvise com fios. A utilizacao de
um arame ou de um fio de cobre pode provocar uma
avaria na unidade ou um incéndio.

CUIDADO

Apods um longo periodo de utilizagao, verifiqgue o estado da
base da unidade e respectivos apoios. Caso estejam
danificados, a unidade pode tombar, podendo ferir alguém.

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

= NAO toque nas tubagens de refrigerante, nas tubagens
de agua nem nas pegas internas durante ou
imediatamente apés o funcionamento. Poderéo estar
demasiado quentes ou frias. Deixe passar algum
tempo para que voltem a temperatura normal. Se tiver
de tocar-lhes, utilize luvas de protecao.

= NAO entre em contacto com uma fuga de refrigerante.

CUIDADO

Para evitar lesdes, NAO toque na entrada de ar nem nas
aletas de aluminio da unidade.

AVISO

Toda a cablagem e componentes eléctricos locais devem
ser instalados por um electricista certificado, que deve
cumprir a legislagao aplicavel.

AVISO

Nao coloque objetos perto da unidade de exterior, nem
deixe que junto dela se acumulem folhas ou outros
detritos. As folhas acumuladas sdo um refugio para
animais pequenos, que podem entrar na unidade. Uma
vez dentro da unidade, tais animais podem provocar
avarias, fumo ou um incéndio, ao entrar em contacto com
as pegas elétricas.

AVISO

De modo a evitar choques eléctricos ou um incéndio,
certifique-se de que € instalado um detector de fuga de
terra.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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3 Acerca da caixa

A AVISO

Utilize APENAS fios de cobre.

= Certifique-se de que as ligacdes elétricas estdo em
conformidade com a legislacao aplicavel.

= Todas as ligagcdes elétricas locais tém de ser
estabelecidas de acordo com o esquema elétrico
fornecido com o produto.

= NUNCA aperte molhos de cabos e certifique-se de que
ndao entram em contacto com a tubagem nem com
arestas afiadas. Certifique-se de que ndo é aplicada
qualquer presséo externa as ligagdes dos terminais.

= Certifique-se de que instala a ligagdo a terra. NAO
efetue ligacbes a terra da unidade através de
canalizagbes, acumuladores de sobretensao ou fios de
terra da rede telefénica. Uma ligagdo a terra
incompleta pode originar choques elétricos.

= Certifique-se de que utiliza um circuito de alimentagdo
adequado. NUNCA utilize uma fonte de alimentagéo
partilhada por outro aparelho elétrico.

= Certifique-se de que instala os disjuntores ou fusiveis
necessarios.

= Certifique-se de que instala um disjuntor de fugas para
a terra. Caso contrario, podem acontecer choques
elétricos ou incéndios.

= Ao instalar o disjuntor de fugas para a terra, certifique-
se de que este é compativel com o inversor (resistente
a ruido elétrico de alta frequéncia), para que o disjuntor
de fugas para a terra ndo dispare desnecessariamente.

A AVISO

Se o cabo de alimentagdo ficar danificado, tem de ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por uma entidade semelhante, para evitar perigos.

3 Acerca da caixa

3.1 Unidade de exterior

3.1.1 Para retirar os acessorios da unidade de
exterior
a b c d

};‘ 1% 1% 1%
n;

Manual de instalagao da unidade de exterior
Etiqueta de gases fluorados com efeito de estufa

T o

¢ Etiqueta de gases fluorados com efeito de estufa em varios

idiomas
d Bujao de drenagem (localizado na parte inferior da
embalagem)

4 Preparacao

4.1 Preparacgao do local de instalagao

= Escolha o local de instalagdo com espaco suficiente para

transportar a unidade para dentro e para fora do local.

= Escolha um local onde o ar quente/frio produzido pela unidade ou

o respectivo ruido de funcionamento NAO perturbem ninguém.

Areas sensiveis a sons (por exemplo, junto de um quarto ou de
uma divisdo semelhante)) de modo a que o ruido de
funcionamento néo cause incomodos.

Proporcione espago suficiente em redor da unidade para permitir
intervengdes técnicas e uma boa circulagéo de ar.

Evite areas nas quais possa ocorrer a fuga de gas ou produtos
inflamaveis.

Instale os cabos elétricos afastados a pelo menos 1 metro de
televisores ou radios, para evitar interferéncias. Dependendo das
ondas de radio, uma distancia de 3 metros pode nao ser suficiente.

A AVISO

NAO coloque objetos sob a unidade de interior e/ou de
exterior que possam molhar-se. Nestas condigbes, a
condensagcdo na unidade principal ou nos tubos de
refrigerante, a sujidade no filtro do ar ou os residuos no
dreno podem provocar pingos de agua. Isto resulta em
estragos ou danos do objeto que se encontra sob a
unidade.

4.

1.1 Requisitos do local de instalagdo para a
unidade de exterior

Tenha em conta as seguintes recomendacgdes de espagamento:

<1200

>100 >350
4 b [>100
b ~-=
(mm) (mm)

a Saidadear
b Entrada de ar

@ NOTIFICAGAO

= NAO empilhe as unidades umas noutras.

» NAO pendure a unidade num tecto.

Ventos fortes (=18 km/h) que soprem contra a saida de ar da
unidade de exterior provocam curto-circuitos (aspiracdo da descarga
de ar). Isto pode provocar:

deterioragao da capacidade operacional;

aceleragao frequente do congelamento durante o processo de
aquecimento;

interrupcdo do funcionamento devido a diminuicdo da baixa
pressao ou aumento da alta presséao;

uma ventoinha partida (se um vento forte soprar continuamente
na ventoinha, esta podera rodar muito rapido até partir).

Recomenda-se que instale uma placa deflectora quando a saida de

ar

estiver exposta ao vento.

Recomenda-se que instale a unidade de exterior com a entrada de

ar

virada para a parede e NAO directamente exposta ao vento.

Manual de instalagéo
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4 Preparacgao

a Placa deflectora
b Direccédo do vento predominante
¢ Saidade ar

NAO instale a unidade nos seguintes locais:

= Locais com presenca atmosférica de névoas de fluidos dleo-
minerais ou vapores (de 6leo ou outros). Os componentes
plasticos podem deteriorar-se e cair ou provocar fugas de agua.

NAO se recomenda que instale a unidade nos locais seguintes, pois
pode diminuir a vida util da unidade:

= Onde existem grandes variagdes de tensao
= Dentro de veiculos ou de navios
= Onde existirem vapores acidos ou alcalinos

Instalagdo em areas maritimas. Certifique-se de que a unidade de
exterior NAO fica directamente exposta aos ventos maritimos. Deste
modo, é possivel evitar a corrosdo causada pelos niveis elevados
de sal no ar, que pode encurtar a vida util da unidade.

Instale a unidade de exterior longe dos ventos maritimos directos.

Por exemplo: Por tras do edificio.

H HHHHBA

Se a unidade de exterior estiver exposta a ventos maritimos
directos, instale um corta-vento.

= Altura do corta-vento=1,5xaltura da unidade de exterior

= Tenha em conta os requisitos de espago para assisténcia técnica
quando instalar o corta-vento.

d
c

H HHBHBHAB

[ ] O

Vento maritimo
Edificio

Unidade de exterior
Corta-vento

Q0T

A unidade de exterior foi concebida apenas para instalagdo no

exterior e para temperaturas ambiente que variam entre:

Modelos Modo de Modo de
aquecimento refrigeragao

RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C

RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B |-15~18°C 10~46°C

RXG50K3V1B

O qué? Distancia

Comprimento maximo autorizado do tubo 30m

Comprimento minimo autorizado do tubo 3m

Distancia de altura maxima permitida 20 m

4.1.2 Requisitos adicionais para o local de
instalagcado da unidade de exterior em
climas frios

Proteja a unidade de exterior contra a queda de neve directa e
tenha o cuidado de garantir que a unidade de exterior NUNCA fica
coberta de neve.

g
f”ff’f
e

v ;’a
’ ¢

Protecgdo contra a neve ou abrigo
Pedestal

Direcgao do vento predominante
Saida de ar

a
b
c
d

= De qualquer forma, reserve um minimo de 300 mm de espago
livre por baixo da unidade. Além disso, certifique-se de que a
unidade é colocada pelo menos 100 mm acima do nivel maximo

de neve esperado. Para mais informagdes, consulte

"5.2 Montagem da unidade de exterior" na pagina 10

Em locais onde costuma cair bastante neve, é muito importante
escolher um local de instalagdo onde a neve NAO afecte o
funcionamento da unidade. Se for previsivel a queda de neve nas
laterais, certifique-se de que a Serpentina do permutador de calor
ndo sera afectada. Se necessario, instale uma tampa e um pedestal.
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5 Instalagao

4.2 Preparagao da tubagem de
refrigerante

4.21 Requisitos da tubagem de refrigerante

= Material da tubagem: Cobre desoxidado com acido fosférico
sem soldaduras.

= Diametro da tubagem:

Classe 50 e 60
Tubagem de liquido

@6,4 mm (1/4")
@12,7 mm (1/2")

Tubagem de gas

Classe 71
Tubagem de liquido

@9,5 mm (3/8")
@15,9 mm (5/8")

Tubagem de gas

= Espessura e grau de témpera da tubagem:

Diametro Grau de Espessura (t)®
exterior (9) témpera
6,4 mm (1/4") Recozido (O) =0,8 mm N
9,5 mm (3/8") >1 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm h
15,9 mm (5/8") =1 mm

(a) Dependendo da legislagdo aplicavel e da pressao de
funcionamento maxima da unidade (consulte “PS High” na
placa de especificagdes da unidade), podera ser
necessaria uma maior espessura da tubagem.

4.2.2 Isolamento da tubagem de refrigerante

Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade for superior a
80% de HR (humidade relativa), a espessura dos materiais isolantes
deve ser de pelo menos 20 mm, para evitar condensagdao na
superficie do vedante.

= Utilize espuma de polietileno como material de isolamento:

= com uma taxa de transferéncia de calor entre 0,041 e 0,052 W/
mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)

= com uma resisténcia térmica de pelo menos 120°C

= Espessura do isolamento

Diametro exterior |Diametro interior do Espessura do
do tubo (9,) isolamento (9)) isolamento (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
t
5 Instalacao

5.1 Abertura das unidades

511 Para abrir a unidade de exterior

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

5.2 Montagem da unidade de exterior

5.21 Proporcionar a estrutura de instalacao

1 Verifique a resisténcia e o nivelamento do piso da instalagédo
para que a unidade n&o provoque qualquer vibragéo ou ruido
durante o seu funcionamento apés a instalagéo.

2  Prepare 4 conjuntos de parafusos de ancoragem M8 ou M10,
porcas e anilhas (fornecimento local).

3  Fixe bem a unidade com parafusos de ancoragem.

Rl
I

20 mm

4:@4

(mm)

De qualquer forma, reserve um minimo de 300 mm de espago livre
por baixo da unidade. Além disso, certifique-se de que a unidade é
colocada pelo menos 100 mm acima do nivel maximo de neve
esperado. Neste caso, recomenda-se a construgdo de um pedestal.

Manual de instalagéo
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5 Instalagao

(mm)
a Altura maxima da queda de neve

Se a unidade estiver instalada em suportes na parede, instale a
unidade, conforme se segue:

(mm)

a Altura maxima da queda de neve

5.2.2 Instalar a unidade exterior

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 Proporcionar escoamento

Certifique-se de que a agua da condensagcdo consegue ser
adequadamente evacuada.

@ NOTIFICAGAO

Se os orificios de drenagem da unidade de exterior
estiverem bloqueados, dé um espago de pelo menos
300 mm abaixo da unidade de exterior.

Instale a unidade numa base para assegurar que existe uma
drenagem adequada, de forma a evitar a acumulagéo de gelo.

Prepare um canal de drenagem da agua a volta da base para
drenar as aguas residuais que envolvem a unidade.

Evite que a agua de drenagem passe pelo percurso, para que
nado fique escorregadio em caso de temperaturas ambiente de
congelamento.

Se instalar a unidade numa estrutura, instale uma placa
impermeavel dentro de 150 mm da parte inferior da unidade, de
modo a evitar a invasao de agua na unidade e para evitar que a
agua de drenagem pingue (consulte a ilustragdo que se segue).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Manual de instalagdo
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5 Instalagao

N\

= Utilize o bujao de drenagem para drenar, se necessario.

-
b
a c
e
X
d
a Orificio de drenagem
b Tubagem de drenagem
¢ Estrutura inferior
d Mangueira de drenagem (@16 mm, fornecimento local)

5.2.4 Para evitar que a unidade de exterior caia

Caso a unidade esteja instalada em locais onde esta possa ser
virada por ventos fortes, tome a seguinte medida:

1 Prepare 2 cabos conforme indicado na ilustragdo que se segue
(fornecimento local).

Coloque os 2 cabos por cima da unidade de exterior.

3 Introduza uma placa de borracha entre os cabos e a unidade
de exterior para evitar que o cabo arranhe a tinta (fornecimento
local).

4 Prenda as pontas dos cabos. Aperte essas pontas.

5.3 Ligar a tubagem de refrigerante

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

5.31 Cuidados na ligagao da tubagem de
refrigerante

CUIDADO
= NAO utilize 6leo mineral na parte abocardada.
= NAO reutilize tubagens de instalagées anteriores.

= NUNCA instale um secador nesta unidade R410A para
garantir a sua vida util. O material de secagem podera
dissolver-se e danificar o sistema.

@ NOTIFICAGAO

Tenha em conta as seguintes precaugdes para as
tubagens de refrigerante:

= Evite tudo excepto o refrigerante designado para
misturar no ciclo de refrigerante (ex.: ar).

= Utilize apenas a R410A quando adicionar refrigerante.

= Utilize apenas as ferramentas de instalagdo (ex.:
conjunto do indicador do colector) que sao utilizadas
exclusivamente para as instalagbes do R410A, de
modo a aguentar a pressdo e evitar que materiais
estranhos (ex.:. o6leos minerais e humidade) se
misturem no sistema.

« Instale a tubagem de modo a que o abocardado NAO
fique sujeito a tensdo mecanica.

= Proteja a tubagem conforme estd descrito na tabela
seguinte para evitar que entre sujidade, liquidos ou
poeiras na tubagem.

= Tenha cuidado quando passar os tubos de cobre pelas
paredes (consulte a figura abaixo).

- dr s

A

Unidade Periodo de Método de
instalagcao protecgcao
Unidade de exterior |>1 més Trilhe o tubo
<1 més Trilhe ou isole o tubo
Unidade de interior |Independentemente |cOM fita
do periodo

INFORMAGOES

NAO abra a valvula de paragem do refrigerante antes de
verificar a tubagem do refrigerante. Quando for necessario
carregar com mais refrigerante, recomendamos que abra a
valvula de paragem do refrigerante depois de ter
carregado.

5.3.2 Indicacdes na ligagcdo da tubagem de
refrigerante

Tenha as seguintes recomendagdes em conta quando ligar os
tubos:

= Cubra a superficie interior do abocardado com 6leo éter ou 6leo
éster quando apertar uma porca de alargamento. Aperte a mao 3
ou 4 voltas, antes de apertar com firmeza.

— \
BN S
I
/

= Utilize sempre duas chaves em conjunto quando desapertar uma
porca de alargamento.

= Utilize sempre uma chave de bocas e uma chave dinamométrica
em conjunto para apertar a porca de alargamento quando ligar a
tubagem. Assim, evitara que a porca tenha fendas e fugas.
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5 Instalagao

a Chave dinamométrica
b Chave de bocas
¢ Unido da tubagem
d Porca de alargamento
Dimensdes da | Binariode |Dimensdes do| Formato do
tubagem (mm) | aperto (N°m) | alargamento | abocardado
(A) (mm) (mm)
26,4 14,2~17,2 8,7~9,1 9““*;
>
9,5 32,7~39,9 =
2127 49,5~60,3 16,2~16,6 T‘ (\R es
@15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 e
5.3.3 Recomendag¢ées de dobragem de tubos

Utilize um dobra-tubos para a dobragem. Todas as dobragens de
tubos devem ser o mais cuidadosas possivel (o raio de dobragem

deve ser de 30~40 mm ou superior).

5.3.4

Para abocardar a extremidade do tubo

A CUIDADO

= Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga
de gas refrigerante.

* NAO

reutilize extremidades abocardadas.

Utilize

extremidades abocardadas novas para evitar fugas de

gas refrigerante.

= Utilize as porcas abocardadas que estéo incluidas com
a unidade. A utilizagéo de outras porcas abocardadas
podera provocar fugas de gas refrigerante.

1 Corte a extremidade do tubo com um corta-tubos.

2 Retire as rebarbas com a superficie de corte virada para baixo,

de forma a que as lascas ndo entrem no tubo.

1

a—/ \b

a Corte exactamente em angulos rectos.
b Retire as rebarbas.

3 Retire a porca abocardada da valvula de paragem e coloque a

porca abocardada no tubo.

4 Efectue o alargamento do tubo. Defina a posicdo exacta
conforme é indicado na ilustragdo seguinte.

2

Abocardador para
o R410A (tipo de

Ferramenta de alargamento
convencional

engate) Tipo de engate | Tipo de porca de
(tipo Ridgid) CICUED
(tipo Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Verifique se o abocardamento é realizado correctamente.

a—E—b

a A superficie interior do abocardado ndo deve ter qualquer

falha.

b A extremidade do tubo deve ficar abocardada por igual,
formando um circulo perfeito.
c Certifique-se de que a porca bicone ¢ instalada.

5.3.5
abertura de admissao

Para manusear a valvula de paragem

Tenha em conta as seguintes recomendacgoes:

Utilizacao da valvula de corte e da

= As valvulas de paragem vém fechadas de fabrica.

= A ilustracdo seguinte apresenta cada peca necessaria para o

manuseamento da valvula.

a Orificio de servico e tampéo do orificio de servigo

b Haste da valvula
¢ Ligagao da tubagem no local
d Tampéo da haste

= Mantenha ambas as vélvulas de paragem abertas durante o

funcionamento.

= NAO exerga demasiada pressdo na haste da valvula. Tal acgéo

podera danificar o corpo da valvula.

= Certifique-se sempre de que prende a valvula de paragem com
uma chave de bocas e, em seguida, desaperte ou aperte a porca
abocardada com uma chave dinamométrica. NAO coloque a
chave de bocas na tampa da haste, pois pode provocar uma fuga

de refrigerante.

a Chave de bocas
b Chave dinamométrica

= Quando for esperada uma presséo de funcionamento baixa (por
ex. ao ser efectuado o arrefecimento enquanto a temperatura do
ar no exterior é baixa), vede bem a porca abocardada na valvula
de paragem na linha do gas com um vedante de silicio para evitar

que congele.

Certifique-se de que o vedante de silicio ndo tem fendas.

Para abrir/fechar a valvula de paragem

1 Remova a tampa da valvula

2 Insira uma chave sextavada (lado do liquido: 4 mm, lado do
gas: 6 mm) na haste da valvula e rode a haste da valvula:

No sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio para abrir.
No sentido dos ponteiros do relégio para fechar.

3 Quando nao for possivel rodar mais a haste da valvula, pare de
rodar. A véalvula esta neste momento aberta/fechada.
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5 Instalagao

Para manusear a tampa da haste

Tenha em conta as seguintes recomendagoes:

= A tampa da haste encontra-se vedada no local indicado pela seta.
NAO a danifique.

N

= Apds manusear a valvula de paragem, certifique-se que aperta o
tampao da haste firmemente.

= Para o binario de aperto, consulte a tabela seguinte.

= Verifique se existem fugas de refrigerante apds apertar a tampa
da haste.

ltem Binario de aperto (N-m)
Tampa da haste, lado do liquido 21,6~27,4@
32,7~39,9®
Tampa da haste, lado do gas 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Tampa do orificio de servigo 10,8~14,7

(a) Paraa classe 50 e 60.
(b) Paraaclasse 71.

Para manusear a tampa de servigo

Tenha em conta as seguintes recomendagoes:

= Utilize sempre uma mangueira de carga equipada com um pino
depressor da valvula, uma vez que o orificio de servico € uma
valvula do tipo Schrader.

= Apds manusear o orificio de servigo, aperte a tampa do orificio de
servigo firmemente. Para o binario de aperto, consulte a tabela no
capitulo "Para manusear a tampa da haste" na pagina 14.

= Verifique se existem fugas de refrigerante apods apertar a tampa
do orificio de servigo.

5.3.6 Para ligar a tubagem de refrigerante a
unidade de exterior

1 Estabeleca a ligagao do refrigerante liquido a partir da unidade
de interior a valvula de paragem do liquido da unidade de
exterior.

=

Cc

O

P G

gi

a Valvula de paragem do liquido
b Valvula de paragem do gas
Orificio de servico

o

2 Estabelega a ligagédo do gas refrigerante a partir da unidade de
interior a valvula de paragem do refrigerante da unidade de
exterior.

54 Verificagao da tubagem do
refrigerante

541 Para verificar a existéncia de fugas
@ NOTIFICAGAO

NAO exceda a pressdo de funcionamento maxima da
unidade (consulte “PS High” na placa de especificagdes da
unidade).

NOTIFICAGAO

Certifique-se de que utiliza uma solugdo adequada, que
denuncie a formagao de bolhas, obtida no seu revendedor.
Nao utilize agua com sabao, pois pode estalar as porcas
bicones (a agua com sabdo geralmente contém sal, que
absorve a humidade, congelando posteriormente quando
as tubagens ficarem frias) e/ou levar a corrosdo das
unides soldadas (a d4gua com sabdo pode conter aménio,
que corroi o latdo entre a porca e o cobre do tubo
abocardado).

1 Carregue o sistema com azoto até uma pressédo no leitor de
pelo menos 200 kPa (2 bar). Recomenda-se a pressurizagéo a
3000 kPa (30 bar) para detectar pequenas fugas.

2 Verifique a existéncia de fugas ao aplicar uma solugéo de teste
de bolhas em todas as ligagdes.

3 Retire todo o gas de azoto.

5.4.2 Para efectuar uma secagem por aspiragao

Ligue a bomba de vacuo e o colector da seguinte forma:
a d h

T 34

&

g h i

Medidor de presséo

Indicador do colector

Valvula de baixa presséao (Lo)
Valvula de alta presséo (Hi)
Mangueiras de carga

Bomba de vacuo

Orificio de servigo

Tampas das valvulas

Valvula de paragem do gas
Valvula de paragem do liquido

-TQ 4 ® Q20T

-
—

Aspire o sistema até que a pressdo no colector indique —
0,1 MPa (-1 bar).

2 Deixe assim durante 4-5 minutos e verifique a pressao:

Se a pressao... Entao...

Nao muda Nao existe humidade no
sistema. Este procedimento
esta concluido.

Aumenta Existe humidade no sistema.

Avance para o passo seguinte.

3 Evacue durante pelo menos 2 horas a uma pressao no colector
de —0,1 MPa (-1 bar).

4 Depois de DESACTIVAR a bomba, verifique a presséo durante
pelo menos 1 hora.
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5 Instalagao

5 Se NAO alcangar o vécuo alvo ou ndo conseguir manter o
vacuo durante 1 hora, faga o seguinte:

= Verifique novamente se existem fugas.
= Efectue novamente a secagem por aspiragao.

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que abre a valvula de paragem do gas
apos a instalagédo da tubagem e da aspiragéo. Executar o
sistema com a valvula fechada podera danificar o
compressor.

5.5 Carregamento de refrigerante

5.51 Para determinar a quantidade de
refrigerante adicional

Se o comprimento Entao...
total da tubagem de
liquido for...
<10 m NAO acrescente mais refrigerante.
>10 m R=(comprimento total (m) da tubagem de

liqguido—10 m)x0,020

R = Carga adicional (kg) (arredondado as
unidades de 0,1 kg)

INFORMAGOES

O comprimento da tubagem é uma vez o comprimento da
tubagem de liquido.

5.5.2 Para carregar com refrigerante

AVISO

= Utilize apenas o R410A como refrigerante. As outras
substancias poderdo provocar explosdes e acidentes.

= O R410A contém gases fluorados de efeito de estufa.
O seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é
2087,5. NAO liberte estes gases para a atmosfera.

= Quando carregar com refrigerante, utilize sempre luvas
de proteccao e oculos de seguranca.

= Utilize apenas ferramentas exclusivas para o tipo de refrigerante
utilizado no sistema, para assegurar a resisténcia de pressao e
para evitar a entrada de materiais estranhos no sistema.

= Carregue o liquido refrigerante da seguinte forma:

Se Entao

Se houver um tubo de sifao

Carregue o cilindro com o

. . - ) mesmo na vertical direito.
(isto &, se o cilindro estiver

marcado com “Siféao de
enchimento de liquido instalado”)

&

Se NAO houver um tubo de sifao |Carregue o cilindro com o
mesmo virado de cabecga para
baixo.

<l

= Abra os cilindros do refrigerante lentamente.

= Carregue o refrigerante sob a forma liquida. Acrescenta-lo sob a
forma gasosa podera impedir o funcionamento normal.

Pré-requisito: Antes de adicionar, certifique-se de que a tubagem
de refrigerante esta ligada e foi verificada (teste de fugas e secagem
a vacuo).

1 Ligue o cilindro do refrigerante ao orificio de servigo.
2 Carregue com a quantia adicional de refrigerante.
3 Abra a valvula de paragem do gas.

Se for necessario bombear em caso de desmantelamento ou
transferéncia do sistema, consulte "7.1 Para bombear" na
pagina 19 para obter mais detalhes.

5.5.3 Para afixar a etiqueta dos gases fluorados
com efeito de estufa

1 Preencha a etiqueta da seguinte forma:

Contains i gases a

. [Rxxx] o[ _Jo——»
e[ e

2 0
r. 0+0= |kg——d
54 l_l %= tCO.eq— e

a Se for fornecida uma etiqueta de gases fluorados com
efeito de estufa multilingue juntamente com a unidade (ver
acessorios), retire a pelicula do idioma aplicavel e cole na
parte superior de a.

b Carga de refrigerante de fabrica: consulte a placa de

especificagdes da unidade

Quantidade de refrigerante adicional carregada

Carga total de refrigerante

e Emissoes de gases com efeito de estufa da carga total
de refrigerante expressas em toneladas de equivalente de
CO,

f GWP = Global warming potential (potencial de
aquecimento global)

NOTIFICAGAO

Na Europa, as emissoes de gases com efeito de estufa
da carga total de refrigerante no sistema (expressas em
toneladas de equivalente de CO,) s&do usadas para
determinar os intervalos de manutengéo. Siga a legislacédo
aplicavel.

[=3N+)

Formula para calcular as emissdes dos gases com
efeito de estufa:Valor GWP (potencial de aquecimento
global) do refrigerante x carga total de refrigerante [em
kg] / 1000

5.6 Ligacao da instalagao eléctrica

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

A AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentacao.

AVISO

= NAO ligue a alimentagéo até que todas as ligacdes
elétricas estejam concluidas. Nao o fazer podera
causar um choque elétrico.

= Ap6s a ligagdo elétrica estar concluida, verifique
novamente se todos os fios estéo corretamente ligados
antes de ligar a fonte de alimentagao.

= Todas as pegas, materiais e trabalhos elétricos
fornecidos no local TEM de cumprir toda a legislagdo
aplicavel.
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5 Instalagao

A AVISO

= Apods concluir a instalacdo elétrica, confirme se cada
componente elétrico e terminal no interior da caixa dos
componentes elétricos esta bem fixo.

= Certifique-se de que todas as tampas estéo fechadas
antes de colocar a unidade em funcionamento.

A AVISO

Se na fonte de alimentacdo faltar ou estiver errada
uma fase-N, o equipamento podera ficar danificado.

= Estabelega uma ligagdo & terra adequada. NAO efetue
ligacbes a terra da unidade através de canalizagées,
acumuladores de sobretensao ou fios de terra da rede
telefénica. Uma ligacdo a terra incompleta pode
originar choques eléctricos.

b Uma extenséo descarnada excessiva pode provocar
choques eléctricos ou fugas.

Tenha presente as seguintes informacgdes:

= Se estiverem a ser usados fios condutores torcidos, instale um
terminal de engaste redondo na ponta. Coloque o terminal de
engaste redondo no fio até a parte coberta e aperte o terminal
com a ferramenta adequada.

b a

a Fio condutor torcido
b Borne de engaste redondo

= Utilize os métodos seguintes para instalar os fios:

_ . » Tipo de fio Método de instalagao
= Instale os fusiveis ou disjuntores necessarios. —
Cabo eléctrico cb
= Fixe a instalagé@o elétrica com bragadeiras de cabos, unifilar | | i
para que NAO entre em contacto com a tubagem ou A = A AA
com arestas afiadas, particularmente no lado de alta @ cj@
pressao. | =
= NAO utilize fios com fita adesiva, fios condutores g a a

torcidos, cabos de extensdo nem ligacdes a partir de

um sistema em estrela. Podem  provocar a Cabo eléctrico unifilar frisado
sobreaquecimento, choques eléctricos ou incéndios.
_ : b Parafuso
= NAO instale um condensador de avango de fase pois .
esta unidade estd equipada com um inversor. Um ¢ Anilha plana

Fio condutor torcido
com terminal de
engaste redondo

condensador de avango de fase ira diminuir o
desempenho e pode provocar acidentes.

= NAO utilize pegas elétricas adquiridas a nivel local no
interior da unidade.

= NAO ligue a alimentagdo da unidade de interior a
unidade de exterior. Isto pode resultar em choques
elétricos ou incéndios.

aTerm

= NAO efetue a ramificagdo da alimentagdo dos outros

inal

b Parafuso

¢ Anilha plana

acessorios ao bloco de terminais.

Binarios de aperto

@ NOTIFICAGAO

Item

Binario de aperto (N°m)

Cuidados a ter na instalagao do cabo de alimentacéo: M4 (XTM)

= N&o ligue a placa de bornes de alimentagcdo cabos

M4 (terra)

1,2~1,5

com diferentes espessuras (folgas no cabo de
alimentagao podem originar um aquecimento anormal).

= Ao ligar cabos da mesma espessura, faca-o da forma
indicada na figura que se segue.

Equipamento em conformidade com a norma EN/IEC 61000-3-12
(Norma Técnica Europeia/lnternacional que regula os limites para as
correntes harmonicas produzidas por equipamento ligado aos

sistemas publicos de distribuicdo a baixa tensdo, com corrente de

A, , entrada de >16 A e <75 A por fase.).
( ][ ) Th @
O x x 5.6.1 Especificagcdes dos componentes das
» Para efectuar as ligagdes, utilize o cabo de ligacdes elétricas padrao
alimentagéo adequado e prenda-o com firmeza; fixe-o,
para evitar que sejam exercidas pressbes externas Componente
sobre a placa de bornes. Cabo de Tenséo 220~240V
« Utilize uma chave de fendas adequada, para apertar alimentagéo Fase 1~
os parafusos dos terminais. Uma chave de fendas eléctrica Frequéncia 50 Hz
estreita danifica a cabeca do parafuso e ndo permite -
um aperto adequado. Tamanhos do fio Deve'estar em
conformidade com a
= Um aperto excessivo dos parafusos dos terminais pode legislag&o aplicavel

parti-los. Cabo de interligacéo

Descarne o isolamento (20 mm) dos fios.
a b

Secgao de cabo minima
de 2,5 mm? e aplicavel

para 220~240 V

Fusivel local recomendado

20A

@

a Descarne a extremidade do fio até este ponto

Disjuntor contra fugas para a terra

Deve estar em

conformidade com a
legislagao aplicavel
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5 Instalagao

5.6.2 Para ligar a instalagao eléctrica a unidade
de exterior

1 Retire o painel exterior.

2 Retire a tampa da caixa de distribuicao.

\ \u g

3 Abra a bragadeira.

4 Ligue o cabo de interligagéo e a fonte de alimentagédo conforme
se segue:

5 Aperte bem os parafusos dos terminais. Recomendamos a
utilizagdo de uma chave de fendas Philips.

Monte a tampa da caixa de distribuicéo.

Instale o painel exterior.

5.6.3 Economizar eletricidade através do modo
de espera

Sobre o modo de espera

Este modo DESLIGA a fonte de alimentagéo da unidade de exterior
e define a unidade de interior para o modo de espera. Reduz o
consumo energético da unidade de interior. Este modo apenas se
aplica aos seguintes modelos: FTXS50K2V1B, FVXG50K2V1B,
FTXG50LV1BW e FTXG50LV1BS.

INFORMAGOES

O modo de espera APENAS pode ser utilizado pelas
unidades conforme descrito anteriormente.

A AVISO

Antes de ligar ou desligar o conector, assegure que a
alimentagao esta DESLIGADA.

INFORMAGOES

TEM de ligar o conector se utilizar uma unidade de interior
na qual o modo de espera NAO se aplique.

Para definir o modo de espera
DESLIGUE a fonte de alimentagéo.

Retire o painel exterior.

Retire a tampa da caixa de distribuicao.

A WO N =

Desligue o conector para o modo de espera.

H
eC =L ¢

5 LIGUE a fonte de alimentagéo

5.6.4 Equipamento de refrigeragao e salas de
informatica com temperaturas exteriores
baixas

Sobre o modo de instalagao

Este modo destina-se especialmente para aplicagbes de
refrigeragdo como equipamento ou salas de informatica. NUNCA
utilize em aplicagbes domésticas ou de escritorio onde se
encontrem pessoas.

Para definir o modo de instalagédo

Quando cortar o jumper J6 no PCB, o ambito de funcionamento
expandir-se-a para —15°C. O modo de instalagdo para se a
temperatura exterior descer abaixo de —18°C e reinicia quando a
temperatura aumentar novamente.

1 Retire os parafusos da placa superior.
2 Remova a tampa contra gotejamento.
3 Corte o jumper J6 da PCB.

[,

a Placa superior
b Tampa contra gotejamento
c PCB

INFORMAGOES

= Poderdo ser produzidos ruidos intermitentes pela
unidade de interior devido a ventoinha da unidade de
exterior estar LIGADA e/ou DESLIGADA.

» NAO coloque humidificadores ou outros itens que
possam provocar humidade nas divisdes em que utilize
o0 modo de instalagao.

= Cortar o jumper J6 resulta numa velocidade mais
elevada da ventoinha da unidade de interior.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Série de split R410A
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6 Activacao

5.7 Concluir a instalagao da unidade
de exterior

5.71 Para concluir a instalagdao da unidade de
exterior

1 Isole e prenda a tubagem de refrigerante e o cabo de
interligagcdo conforme se segue:

Tubo de gas

Isolamento do tubo de gas
Cabo de interligagao

Tubo de liquido

Isolamento do tubo de liquido
Fita de acabamento

-0 Q0T QO

2 Instale a tampa de servigo.

6 Activagao

@ NOTIFICAGAO

NUNCA opere a unidade sem termistores e/ou
interruptores/sondas de pressdo. Pode ocorrer uma
queimadura do compressor.

6.1 Cuidados com a entrada em
servigo

INFORMAGOES

Durante o primeiro periodo de funcionamento da unidade,
a poténcia necessaria pode ser mais elevada do que o que
esta declarado na placa de especificagdes da unidade.
Este fendmeno tem origem no compressor que necessita
de cerca de 50 horas de funcionamento continuo antes de
obter um funcionamento suave e um consumo estavel de
energia.

@ NOTIFICAGAO

NUNCA opere a wunidade sem termistores e/ou
interruptores/sondas de pressdo. Pode ocorrer uma
queimadura do compressor.

6.2 Lista de verificagdao antes da
activacao da unidade

NAO utilize o sistema antes de as verificacdes seguintes ficarem
OK:

(] A unidade de interior estd montada adequadamente.

A unidade de exterior esta montada adequadamente.

terminais de ligagao a terra estdo apertados.

Os fusiveis ou dispositivos de proteccdo localmente
instalados sdo instalados em conformidade com este
documento e nao foram desviados.

L]
] O sistema estd adequadamente ligado a terra e os
L]

A tensao da fonte de alimentagao esta de acordo com a
tensdo na placa de especificagcdes da unidade.

(]

] NAO existem ligagdes soltas nem componentes

eléctricos danificados na caixa de distribuigao.

NAO existem componentes danificados nem tubos

Ll estrangulados dentro das unidades de interior e de
exterior.

n NAO existem fugas de refrigerante.

] Os tubos de refrigerante (gas e liquido) tém isolamento
térmico.

(] O tamanho correcto dos tubos esta instalado e os tubos
estdo adequadamente isolados.

] As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de
exterior estao totalmente abertas.

] As seguintes ligagbes eléctricas locais foram

estabelecidas de acordo com este documento e a
legislacdo aplicavel entre a unidade de exterior e a
unidade de interior:

] Drenagem
Certifigue-se de que a drenagem flui sem problemas.

Consequéncia possivel: Pode pingar &agua da
condensacgéo.

] A unidade de interior recebe os sinais do controlador
remoto.

] Os fios especificados sdo utilizados para o cabo de
interligagao.

6.3 Para efectuar um teste de
funcionamento

Pré-requisito: A alimentagdo elétrica tem de situar-se na gama
especificada.

Pré-requisito: O teste de funcionamento podera ser realizado no
modo de refrigeragao ou de aquecimento.

Pré-requisito: O teste de funcionamento deve ser realizado de
acordo com o manual de operag¢des da unidade de interior, de modo
a assegurar que todas as funcbes e pecas estdo a funcionar
corretamente.

1 No modo de refrigeracdo, selecione a temperatura mais baixa
programavel. No modo de aquecimento, selecione a
temperatura mais alta programavel. O teste de funcionamento
pode ser desativado, se necessario.

2 Quando o teste de funcionamento estiver concluido, defina a
temperatura para um nivel normal. No modo de refrigeragao:
26~28°C, no modo de aquecimento: 20~24°C.

3 O sistema para de funcionar apés 3 minutos quando
DESLIGAR a unidade.

INFORMAGOES

= A unidade consumo eletricidade mesmo que se
encontre DESLIGADA.

= Quando ocorrer uma falha elétrica e a alimentagéo for
novamente ligada, o modo anteriormente selecionado
continuara a funcionar.

6.4 Para iniciar e parar o
arrefecimento forgado

Existem 2 métodos para realizar a operagdo de refrigeragéo

forcada:

1 quando utilizar o interruptor ATIVAR/DESATIVAR da unidade
de interior (caso esteja presente na unidade de interior),

2 quando utilizar o interruptor da operagao de arrefecimento
forcado da unidade de exterior.

Manual de instalagéo
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7 Eliminagao

Método 1: quando utilizar o interruptor ATIVAR/DESATIVAR da .@ PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO
unidade de interior

Carregue no interruptor ATIVAR/DESATIVAR durante, pelo menos,
5 segundos.

Bombagem de descarga — Fuga de refrigerante. Caso
pretenda efectuar uma bombagem de descarga do
sistema e exista uma fuga no circuito de refrigerante:
Resultado: A operagéo tera inicio. A operacdo de arrefecimento
forcado para automaticamente apés 15 minutos. Para parar a
operacgao, carregue no interruptor ACTIVAR/DESACTIVAR.

= NAO utilize a fungdo de bombagem de descarga
automatica da unidade, com a qual pode recolher o
refrigerante todo do sistema para a unidade de
exterior. Consequéncia possivel: Auto-combustio e
3 . i . explosdo do compressor devido a entrada de ar no
Método 2: quando utilizar a unidade de exterior compressor em funcionamento.

* ACTIVA a unidade de exterior. = Utilize um sistema de recuperacdo separado para que

= Carregue no interruptor de refrigeragéo forgado (SW1) em menos NAO seja necessario o funcionamento do compressor
de 3 minutos apds LIGAR a alimentacédo. Resultado: Entrada em da unidade.
funcionamento. _
~ . ~ ) i NOTIFICACAO
= A operagéo de refrigeragdo forgada para automaticamente apos
15 minutos. Para parar a operagdo, carregue no interruptor Durante a operagdo de bombagem, pare o compressor
(SW1). antes de retirar a tubagem do refrigerante. Se o

compressor ainda estiver a funcionar e a valvula de
paragem estiver aberta durante a bombagem, o ar sera
sugado para o interior do sistema. Poder&o ocorrer avarias
do compressor e outros ferimentos devido a presséo
anormal no ciclo do refrigerante.

A operagao de bombagem iréd extrair todo o refrigerante do sistema
para a unidade de exterior.

@l@ @l
\*1\/‘/ 7
'/’A ,
=
w
\ >

\=aln=$ill=l
i

Id y
RN

1 Retire a tampa da valvula de paragem do liquido e da valvula
de paragem do gas.

Efectue a operagéo de arrefecimento forgado.

6.5 Ligar a unidade de exterior 3 Apds 5 a 10 minutos (apods apenas 1 ou 2 minutos no caso de
temperaturas ambiente muito baixas (<-10°C)), feche a valvula
Consulte o manual de instalagéo da unidade de interior para se de paragem do liquido com uma chave hexagonal.

informar acerca da configuracéo e activagéo do sistema. . . |
4 Verifigue com o colector se foi alcangado o vacuo.

Apds 2 ou 3 minutos, feche a valvula de paragem do gas e
pare a operagao de arrefecimento forgado.

-

7 Eliminacao

71 Para bombear

Por exemplo: Para proteger o ambiente, efetue a bombagem
quando transferir ou eliminar a unidade. ®_

%o

e

d

d

Vaélvula de paragem do gas
Direcgéo de encerramento
Chave hexagonal

Tampa da valvula
Valvula de paragem do liquido

®©Qo0T O

8 Dados técnicos

Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta disponivel no website regional Daikin (de acesso publico). O conjunto completo
dos mais recentes dados técnicos esta disponivel na extranet Daikin (autenticagéo obrigatoria).
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8 Dados técnicos

8.1

Esquema eléctrico

Legenda do esquema elétrico unificado

Para a numeragZo e pegas em questdo, consulte o autocolante do esquema elétrico fomecido na unidade. O N.° de pega é apresentado em numerag&o arabe, por
ordem ascendente, para cada pega e € indicado na descrigdo geral sob o simbolo ™" no codigo da pega.

a DISJUNTOR D LIGACAO A TERRA DE PROTEGCAO
—@— LIGACAO LIGACAO A TERRA DE PROTEGAOQ (PARAFUSO)
—(=— , CONECTOR @ RETIFICADOR
L LIGACAO ATERRA ——)— CONECTOR DO RELE
s l B e LIGACOES ELETRICAS LOCAIS @ CONECTOR DE CURTO-CIRCUITO
—+— FUSIVEL —OO— TERMINAL
_&‘_ UNIDADE DE INTERIOR [TT1] REGUADE TERMINAIS
INDOOR
-_D_ UNIDADE DE EXTERIOR o e BRAGADEIRA
OUTDOOR

BLK : PRETO GRN VERDE PNK COR-DE-ROSA WHT BRANCO
BLU : AZUL GRY CINZENTO PRP, PPL ROXO YLW AMARELO
BRN : CASTANHO ORG COR DE LARANJA RED VERMELHO
AP PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PS FONTE DE ALIMENTAGAO DE COMUTACAQ
BS* BOTAO DE PRESSAQ (ATIVARDESATIVAR), PTC* PTC DO TERMISTOR
INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO
BZ H'O SINAL SONORO Q TRANSISTOR BIPOLAR DE PORTAISOLADA (IGBT)
c CONDENSADOR QDI DISJUNTOR CONTRAFUGAS PARAATERRA
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, LIGAGAO, CONECTOR QL PROTEGAO CONTRA SOBRECARGA
HR*, MR*_A,MR* B, S* U, V,
W, X*A
D*, VD DioDoO QM INTERRUPTOR TERMICO
DB* PONTE DE DIODOS R* RESISTOR
DS* INTERRUPTOR DE CONFIGURAGAO RT TERMISTOR
E'H AQUECEDOR RC RECETOR
F*U, FU* (PARAAS FUSIVEL s'C INTERRUPTOR DE LIMITE
CARACTERISTICAS, CONSULTEA
PCB NO INTERIOR DA UNIDADE)
FG* CONECTOR (LIGACAO ATERRADAESTRUTURA) SL INTERRUPTOR DE FLUTUAGAO
H* CABLAGEM S*NPH SENSOR DE PRESSAO (ALTAPRESSAQ)
H*P, LED*, VL LAMPADA PILOTO, DIODO EMISSOR DE LUZ S*NPL SENSOR DE PRESSAO (BAIXA PRESSAO)
HAP DIODO EMISSOR DE LUZ (MONITOR DE SERVICO-VERDE) S*PH, HPS* PRESSOSTATO (ALTAPRESSAO)
HIGH VOLTAGE ALTATENSAO S*PL PRESSOSTATO (BAIXAPRESSAO)
IES SENSOR INTELLIGENT EYE ST TERMOSTATO
IPM* MODULO DE ALIMENTAGAO INTELIGENTE S*W, SW INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO
KR, KCR, KFR, KHUR RELE MAGNETICO SA* DESCARREGADOR DE SOBRETENSAO
L ACTIVO SR*, WLU RECETOR DE SINAL
L* SERPENTINA Ss* INTERRUPTOR-SELETOR
'R REATOR SHEET METAL PLACAFIXA DAREGUA DE TERMINAIS
M MOTOR PASSOAPASSO TR TRANSFORMADOR
MC MOTOR DO COMPRESSOR TC, TRC TRANSMISSOR
MF MOTOR DO VENTILADOR V5 RV VARISTOR
MP MOTOR DA BOMBA DE DRENAGEM VR PONTE DE DIODOS
M*S MOTOR DE OSCILAGAO WRC CONTROLO REMOTO SEM FIOS
MR, MRCW*, MRM*, MRN* RELE MAGNETICO X* TERMINAL
N NEUTRO XM REGUA DE TERMINAIS (BLOCO)
n=* NUMERO DE PASSAGENS ATRAVES DO NUCLEO Y*E SERPENTINADAVALVULAELECTRONICA
DE FERRITE DE EXPANSAO
PAM MODULAGAO DAAMPLITUDE DE IMPULSO YR, Y*S SERPENTINA DAVALVULA SOLENOIDE
DE INVERSAO
PCB* PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO zC NUCLEO DE FERRITE
PM* MODULO DE ALIMENTACAO ZF.Z'F FILTRO DE RUIDO
Manual de instalagdo DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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