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4 InStalacia

3.1.1 Poziadavky vonkajsej jednotky na miesto
inStalacie

Pri rozmiestneni nezabudnite na nasledujuce pokyny:

s @
=-

4 b+ 4b [>100

(mm) ff*fb\

a Odvod vzduchu
b  Privod vzduchu

@ VYSTRAHA

Vyska steny na vystupnej strane vonkajsej jednotky MUSI
byt <1 200 mm.

Ked je odvod vzduchu vystaveny vetru, odporu¢a sa instalovat
ochrannu dosku.

Odporuca sa instalovat’ vonkajsiu jednotku tak, aby privod vzduchu
smeroval k stene a NEBOL priamo vystaveny vetru.

ffff
f:’f

a Doska deflektora
b Prevazujuci smer vetra
¢ Odvod vzduchu

Jednotku NEINSTALUJTE na miesta, kde by hlunost prevadzky
mohla spésobovat problémy (napriklad v blizkosti spalne).

Poznamka: Ak sa zvuk meria v realnych podmienkach instalacie,
namerana hodnota mézZe byt vySSia ako hladina akustického tlaku
uvedena v Ccasti "Zvukové spektrum" v technickej prirucke
v désledku Sumu a odrazu zvukov okolitého prostredia.

INFORMACIE

Hladina tlaku zvuku je mensSia ako 70 dBA.

3.1.2 Dalsie poziadavky vonkaj$ej jednotky na
miesto instalacie v studenom podnebi

Vonkajsiu jednotku chrarite pred priamym snezenim a postarajte sa,
aby vonkajSiu jednotku NIKDY nezasnezilo.

Kryt alebo pristreSok proti snehu
Podstavec

Prevazujlci smer vetra

Odvod vzduchu

0T

V akomkolvek pripade vytvorte volny priestor pod jednotkou
najmenej 300 mm. Okrem toho sa uistite, Ze je jednotka umiestnena
najmenej 100 mm nad maximalnou o€akavanou urovriou snehu.
Dalsie podrobnosti najdete v kapitole "4.1 MontaZz vonkajsej
jednotky" » 4].

V oblastiach so silnym snezenim zvolte miesto inStalacie tam, kde
sneh neovplyvni prevadzku jednotky. Ak méze dojst k snezeniu z
bo¢ného smeru, zabezpecte, aby sneh NEMAL vplyv na vinutie
vymennika tepla. V pripade potreby nainstalujte snehovy kryt alebo
strieSku a podstavec.

3.1.3  Dizka potrubia chladiva a rozdiel vo vyske

Co? Vzdialenost’
Maximalna povolena dizka potrubia 20m
Minimalna povolena dizka potrubia 1,5m
Maximalny dovoleny vySkovy rozdiel 15 m

4 InsStalacia

4.1 Montaz vonkajsej jednotky

411 Na pripravu instalaénej konstrukcie
V pripadoch, Ze sa vibracie prenasaju na budovu, pouzite gumu
odolnu vogi vibraciam (dodava zakaznik).

Pripravte si 4 supravy zakladovych skrutiek M8 alebo M10, kazdu s
maticou a podlozkou (dodava zakaznik).

£
1S
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4 InStalacia

(mm)

a 100 mm nad o¢akavanou urovriou snehu

4.1.2 InStalacia vonkajsej jednotky

o

41.3 Pre umoznenie vypustania

@ VYSTRAHA

Ak sa jednotka inStaluje v chladnom podnebi, vykonajte
vhodné opatrenia tak, aby vyvakuovany kondenzat
NEMOHOL zamrznut.

@ VYSTRAHA

Ked su vypustacie otvory vonkajSej jednotky zakryté
montaznou zakladnou alebo povrchom zeme, pod
podstavce vonkajSej jednotky umiestnite podstavce
o vyske najmenej 30 mm.

b  Spodny ram
¢ Vypustacia zatka
d Hadica (dodava zakaznik)

4.2 Pripojenie potrubia chladiva

NEBEZPECENSTVO: POPALENIE/OBARENIE

421 Pripojenie potrubia chladiva k vonkajsej
jednotke

» Dizka potrubia. Potrubie na mieste instalacie by malo byt ¢o
najkratsie.

= Spojenie potrubi. Potrubie na mieste inStalacie chrarte proti
fyzickému poskodeniu.

A VAROVANIE

Bezpecne pripojte potrubie s chladivom eSte pred
spustenim kompresora. Ked kompresor NIE je pripojeny
a uzatvaraci ventil je po¢as odcerpavania otvoreny, bude
po spusteni kompresora nasavany vzduch, ¢o moze
sposobit’ vznik mimoriadneho tlaku v potrubi s chladivom,
¢o vedie k poskodeniu zariadenia a vzniku Urazu.

A UPOZORNENIE
= Pouzivajte nastrénu maticu uloZenu v jednotke.

= Aby nedoslo k uniku plynov, pouzite chladiaci olej len
na vnutorny povrch rozSirenia. Pre R32 pouzite
chladiaci olej.

» Spoje opatovne NEPOUZIVAJTE.

1 Pripojenie chladiacej kvapaliny z vnutornej jednotky pripojte do
uzatvaracieho ventilu kvapaliny vonkajSej jednotky.

:
==

c

a Uzatvaraci ventil kvapalinového potrubia
b  Uzatvaraci ventil plynu
c Servisna pripojka
2 Plynové chladivo z vnutornej jednotky pripojte do plynového
uzatvaracieho ventilu vonkajsej jednotky.

@ VYSTRAHA

Odpori¢a sa instalovat potrubie na chladivo medzi
vonkajSou a vnutornou jednotkou do potrubného kanala
alebo potrubie na chladivo zabalit do dokon€ovacej pasky.

4.3 Kontrola potrubia chladiva

4.3.1 Kontrola tnikov

INFORMACIE

Informacie o dostupnych moznostiach vam poskytne
predajca.

VYSTRAHA

NEPREKRACUJTE maximalny prevadzkovy tlak jednotky
(pozrite si udaj PS High na vyrobnom §titku jednotky).

1 Kvypustaniu odpadovej vody pouzivajte vypustaciu zatku.

2 Pouzite @16 mm hadicu (dodava zakaznik).

N o, ° =
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a Vypustaci otvor

VYSTRAHA

Pouzite roztok pre skuSku bublinkami odporucany
velkoobchodnikom. Nepouzivajte mydlovd vodu, ktora
mobze sposobit porusenie nastrénych matic (mydlova voda
mobze obsahovat sol, ktora absorbuje vlhkost, ktora
zamrzne, ak sa potrubie ochladi) a/alebo koréziu
nastrénych spojov (mydlova voda mobze obsahovat
amoniak, ktory spdsobi kordziu medzi mosadznou
nastrénou maticou a medenou rozsirenou rarkou).
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4 InStalacia

1 Naplite systém plynnym dusikom az na manometricky tlak
najmenej 200 kPa (2 bar). V snahe zistit malé netesnosti sa
odporuca natlacit’ 3 000 kPa (30 bar).

2 Pomocou roztoku na bublinkovy test skontrolujte dniky na
vSetkych spojeniach.

3 Vypustite vSetok plyn dusik.

4.3.2 Podtlakové susenie

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU
Jednotku NESPUSTAJTE, kym sa nedokonéi vakuovanie.

1 Vytvérajte v systéme podtlak, kym tlak v armatiure nedosiahne
hodnotu -0,1 MPa (-1 bar).

2 Pockajte 4 - 5 minut a skontrolujte tlak:

Ak tlak... Potom...

Nemeni sa V systéme sa nenachadza
vlhkost. Postup susenia je
skonceny.

ZvysSuje sa V systéme je vihkost. Prejdite
na nasledujuci krok.

3 Systém vysuSajte aspon 2 hodiny na tlak v potrubi -0,1 MPa
(=1 bar).

Po VYPNUTI &erpadla aspori 1 hodinu kontroluijte tlak.

Ak sa NEDOSIAHNE cielovy podtlak alebo ak sa podtlak NEDA
udrzat' 1 hodinu, postupuijte takto:

= Znovu skontrolujte uniky.
= Znovu vykonajte podtlakové susenie.

@ VYSTRAHA

Zabezpecte, aby sa po naindtalovani potrubia chladiva a
vykonani vysuSenia vakuom otvorili uzatvaracie ventily.
Spustenie systému s uzavretymi uzatvaracimi ventilmi
mdze poskodit kompresor.

4.4 Plnenie chladiva

441 Plnenie chladiva
VonkajSia jednotka je z vyroby naplnena chladivom, ale v niektorych
pripadoch moze byt potrebné nasledovné:

Co Obdobie

Naplnenie dodato&ného chladiva |Ak je celkova diZka potrubia na
kvapalinu vacsia ako stanovena
(vid' neskor).

3 Vyplnit stitok sklenikovych plynov s obsahom fluéru a zavesit ho
do vnutra vonkajsej jednotky.
Uplné opitovné naplnenie chladivom

Pred uplnym opatovnym naplnenim chladivom sa uistite, Ze ste
vykonali nasledovné:

1 Zo systému bolo odstranené vSetko chladivo.
2 Vonkajsie potrubie vonkajSej jednotky s chladivom je
skontrolované (test netesnosti, vysuSenie vakuom).

3 Vnutorné potrubie vonkaj$ej jednotky s chladivom bolo
vysusené vakuom.

@ VYSTRAHA

Pred uplnym doplnenim vykonajte tiez podtlakové susenie
na internom potrubi s chladivom vonkajSej jednotky.

Obvykly priebeh prac — Uplné opatovné naplnenie chladivom
obvykle pozostava z nasledovnych krokov:

1 Ur&enie akym mnozZstvom chladiva je nutné systém naplnit.
2 Plnenie chladivom.

3 Vyplnit Stitok sklenikovych plynov s obsahom fluéru a zavesit ho
do vnutra vonkajsej jednotky.

4.4.2 O chladive

Tento produkt obsahuje fluorizované
NEVYPUSTAJTE plyny do ovzdusia.

Typ chladiva: R32

sklenikové  plyny.

Hodnota potencialu globalneho oteplovania: 675

VAROVANIE: HORLAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

A VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany v miestnosti bez neustale
pracujucich zdrojov zapalenia (napr.: otvoreny plamen,
fungujuci plynovy spotrebic¢ alebo elektricky ohrievac).

A VAROVANIE

= NEPREPICHUJTE a ani nespalujte diely cyklu
chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na distenie alebo na
zrychlenie procesu odmrazovania nez tie, ktoré
odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, Zze chladivo vo vnutri systému je bez
zapachu.

Uplné opéatovné naplnenie Priklad:

chladivom = Pri prelozeni systému.

= Po vzniku netesnosti.

Naplnenie dodato¢ného chladiva

Pred doplnenim chladiva sa uistite, Ze je vonkajSie potrubie
vonkajSej jednotky s chladivom skontrolované (test netesnosti,
vysusenie vakuom).

INFORMACIE

V zavislosti od podmienok jednotiek alebo inStalacie mbze
byt pred naplnenim chladivom potrebné pripojit elektrické
vedenie.

A VAROVANIE

Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horlavé, ale v
normalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo unika vo vnutri
miestnosti a prichadza do kontaktu s plameriom horaka,
ohrievacom alebo varicom, méze to mat’ za nasledok vznik
poziaru a/alebo tvorbu Skodlivého plynu.

Vypnite vSetky horlavé vykurovacie zariadenia, miestnost
vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste
jednotku kupili.

Jednotku NEPOUZIVAJTE, kym servisna osoba nepotvrdi
ukoncenie opravy Casti, kde unika chladivo.

443 Uréenie mnozstva chladiva na doplnenie
Obvykly priebeh prac — Doplnenie chladivom obvykle pozostava z
nasledovnych krokov: Ak je celkova dizka Potom...
o , L i - potrubia na
1 Urcenie, ¢i a kolko chladiva je nutné doplnit. kvapalinu...
2V pripade potreby doplnit chadivom. <10m NEDOPLNAJTE dalSie chladivo.
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4 InStalacia

Ak je celkova dizka Potom... @ VYSTRAHA
potrub.la na Pouzitelna legislativa fluorinovanych sklenikovych
k |
WL boc : plynov vyzaduje, aby napli chladiva jednotky bola
>10m R=(celkova dizka (m) kvapalinového zobrazena tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO,.

potrubia—10 m)x0,020
R=doplnenie (kg) (zaokruhlené na 0,01 kg)

Vzorec pre vypocet mnozstva v tonach ekvivalentu
CO,: Globalna hodnota potencialu oteplovania chladiva x
celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Pouzite hodnotu GWP uvedenu na stitku naplne chladiva.

INFORMACIE

Dizka potrubia je jednosmerna dizka kvapalinového
potrubia.

2 Stitok prilepte na vnutorni stranu vonkaj$ej jednotky vedla
plynového a kvapalinového uzatvaracieho ventilu.

444 Na uréenie mnozstva uplnej naplne

4.5 Zapojenie elektroinstalacie

INFORMACIE

Ak je potrebné vymenit celd napln, celkové mnozstvo
chladiva je: napli chladiva z vyroby (pozrite si vyrobny
Stitok jednotky) + vypocitané dodatoc¢né mnozstvo.

445 Doplnenie dodatoéného chladiva

A VAROVANIE

= Pouzivajte len chladivo R32. Iné latky m6zu sposobit’
vybuchy a nehody.

= R32 obsahuje fluérované sklenikové plyny. Ma hodnotu
potencialu globalneho oteplovania 675. Tieto plyny
NEVYPUSTAJTE do ovzdusia.

= Pri plneni chladiva VZDY pouzivajte ochranné rukavice
a bezpecnostné okuliare.

A NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA

ELEKTRICKYM PRUDOM

VAROVANIE

= Cell elektrickd instalaciu MUSI instalovat autorizovany
elektrotechnik a MUSI byt v sdlade s platnymi
predpismi.

= VSetky elektrické spojenia sa musia inStalovat ako
pevné prepojenie.

= VSetky sucCasti obstarané na mieste instalacie a cela
elektroinstalacna konstrukcia MUSIA byt v sulade
s platnymi predpismi.

A VAROVANIE

VZDY pouzivaite viacZilové elektrické napajacie kable.

Predpoklad: Pred doplnenim chladiva sa uistite, Ze je potrubie
chladiva pripojené a skontrolované (test netesnosti a vysuSenie
vakuom).

A VAROVANIE

Pouzite vypina€ pre odpojenie vSetkych polov s najmenej

1 Valec s chladivom pripojte k servisnej pripojke.
2 Naplrite dodato¢né mnozstvo chladiva.

3 Otvorte plynovy uzatvaraci ventil.

4.4.6 Pripevnenie Stitka o fluorizovanych
sklenikovych plynoch

1 Stitok vypliite nasledovne:

a Ak je s jednotkou dodany §titok viacnasobnych
fluorinovanych sklenikovych plynov (pozri prislusenstvo),
odlepte prislusny jazyk a nalepte na vrch a.

b Napli vyrobku chladivom z vyroby: vid' vyrobny Stitok
jednotky

¢ Dodato¢né mnozstvo naplne

d Celkové mnozstvo naplneného chladiva

e Mnozstvo fluorinovanych sklenikovych plynov
celkového objemu chladiva vyjadrené v tonach
ekvivalentu CO,.

f GWP = Global warming potential (potencial globalneho
oteplenia)

3 mm medzerami medzi kontaktmi, aby doSlo k Gplnému
odpojeniu v kategorii prepatia Ill.

VAROVANIE

Ak je posSkodeny napajaci kabel, vyrobca, jeho servisny
pracovnik alebo podobné kvalifikované osoby ho MUSIA
vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecénych situacii.

Elektrické napajanie NEPRIPAJAJTE k vnutornej jednotke.
Toto mbézZze mat za nasledok zasiahnutie elektrickym
prudom alebo poziar.

VAROVANIE

= Vo vnutri vyrobku NEPOUZIVAJTE elektrické stgiastky
zakupené v beznych obchodoch.

A\
A VAROVANIE
A

= Napédjanie pre vypustacie Cerpadlo atd.
NEVYVADZAJTE zo svorkovnice. Toto mdze mat za
nasledok zasiahnutie elektrickym prudom alebo poziar.

VAROVANIE

Prepojovacie vedenie umiestnite mimo medenych potrubi
bez tepelnej izolacie, kedze takéto potrubia su velmi
horuce.

>

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO
ELEKTRICKYM PRUDOM

VSetky elektrické diely (vratane termistorov) su napajané z
elektrického napajania. Nedotykajte sa ich holymi rukami.

USMRTENIA

>
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