
INSTALAŢIE DE AER CONDIŢIONAT DAIKIN PENTRU ÎNCĂPERI

MANUALUL DE INSTALARE
Seria split R410A

MODELE
FTXG25JV1BW FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BW FTXG35JV1BS
FTXG50JV1BW FTXG50JV1BS
CTXG50JV1BW CTXG50JV1BS





Accesorii
Unitate interioară  – , 

Piese pentru service
• Procuraţi-vă piesele pentru service după necesităţi.
• Dacă este nevoie de o piesă pentru service, procuraţi şi instalaţi piesa indicată de numărul de component corespunzând 

denumirii modelului de unitate. 

 PRECAUŢIE
•  Capacul lateral pentru tubulatura din partea dreaptă este prevăzută cu o etichetă cu informaţii privind standardele de siguranţă aplicabile. Când 

înlocuiţi capacul din dreapta cu  capacul lateral pentru tubulatura prin partea dreaptă, instalaţi capacul strâns fără a îndepărta această etichetă.

Alegerea unui loc de instalare
• Înainte de alegerea locului de instalare solicitaţi aprobarea utilizatorului.

1. Unitate interioară
• Unitatea interioară trebuie plasată într-un loc unde: 

1) sunt respectate restricţiile la instalare specificate în desenele de instalare ale unităţii interioare,
2) atât admisia cât şi evacuarea aerului sunt neîngrădite,
3) unitatea nu este în bătaia soarelui,
4) unitatea este departe de surse de căldură sau abur,
5) nu există surse de vapori de ulei de maşină (aceasta ar putea scurta viaţa unităţii interioare),
6) prin încăpere este circulat aer rece (cald),
7) unitatea este departe de lămpi fluorescente cu aprindere electronică (tip invertor sau pornire rapidă) deoarece acestea 

ar putea scurta raza de acţiune a telecomenzii,
8) unitatea este la cel puţin 1 m de aparatele de radio sau televiziune (unitatea poate cauza interferenţe cu imaginea sau sunetul),
9) instalaţi la înălţimea recomandată (1,8m),

10) nu există echipamente de spălătorie.

2. Telecomandă fără cablu
• Aprindeţi toate becurile fluorescente din încăpere, dacă există, şi găsiţi locul de unde semnalele telecomenzii sunt 

recepţionate corespunzător de unitatea interioară (pe rază de 6 m).
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Şablon de hârtie
(Şablonul de hârtie este plasat 
între ultima pagină şi coperta 
din spate. Vezi pagina 15 pentru 
utilizarea şablonului de hârtie.)
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Desenele de instalare a unităţii interioare
■ Cum se fixează unitatea interioară.

Agăţaţi clemele cadrului de bază de placa de montare. Dacă agăţarea clemelor este dificilă, scoateţi grila frontală.

Placa de montare trebuie instalată pe un perete care poate suporta greutatea unităţii interioare.

 Filtrul fotocatalitic de titan-apatit pentru purificarea aerului (2)

Deschiderea capacului pentru întreţinere
Capacul pentru întreţinere este de tip deschidere/închidere.

Metoda de deschidere
1) Scoateţi şuruburile de pe capacul pentru întreţinere.
2) Trageţi afară diagonal în jos în direcţia săgeţii capacul pentru întreţinere.
3) Trageţi în jos.

Înainte de fixarea cu şuruburi la perete a suportului pentru telecomandă, asiguraţi-vă că semnalele de comandă sunt recepţionate 
corespunzător de unitatea interioară.

1  Placă de montare
2 Clemă
3 Cadru de bază
4 Grilă frontală

1  Placă de montare
2 Şuruburi (procurare la faţa locului: M4 × 25L)

1 Filtru de aer
2 Filtru fotocatalitic de titan-apatit pentru 

purificarea aerului
3 Clemă
3 Ureche
4 Cadrul filtrului

1  Telecomandă fără cablu
2  Suport pentru telecomandă
3 Şuruburi de fixare pentru suportul telecomenzii

(procurare la faţa locului: M3 × 20L)

4

1

2

3

A

1

2

A

B

5

2

3

1

4

1

1

2

3

C
D

3 ■română



Senzorul OCHI INTELIGENT
 PRECAUŢIE
• Nu loviţi şi nu împingeţi violent senzorul OCHI INTELIGENT. Aceasta poate cauza deteriorări şi funcţionare defectuoasă.
• Nu plasaţi obiecte mari lângă senzor. De asemenea, menţineţi unităţile de încălzire sau umectoarele în afara zonei de 

detecţie a senzorului.

1 100 mm sau mai mult de la tavan
2 50 mm sau mai mult de la perete (pe ambele părţi)
3 Panou frontal
4 Şuruburi (M4 × 16L)

* Când demontaţi grila frontală, consultaţi demontarea şi instalarea grilei frontale de la pagina 6.
5 Senzorul OCHI INTELIGENT
6 Astupaţi cu chit orificiul de trecere a conductei.
7 Tăiaţi conducta de izolaţie termică la o lungime corespunzătoare şi înfăşuraţi-o cu bandă, având grijă să nu rămână goluri 

pe secţiunea tăieturii.
8 Înfăşuraţi conducta de izolaţie cu bandă de finisaj de jos până sus.
9 Capacul pentru întreţinere
10 500 mm

Aveţi grijă să nu existe obstacole la până la 500 mm sub receptorul de semnal.
Astfel de obstacolele, dacă există, pot avea o influenţă nefavorabilă asupra performanţei recepţiei de către receptor 
şi distanţa de recepţie poate fi scurtată.
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Pregătirea înainte de instalare
1. Îndepărtarea şi instalarea panoului 

frontal
• Metoda de îndepărtare

1) Plasaţi-vă degetele în adânciturile de pe partea stângă 
şi dreaptă a unităţii interioare şi deschideţi panoul frontal 
la o poziţie peste planul orizontal.

2) Ridicaţi umerii de blocare ai panoului frontal de pe 
părţile stângă şi dreaptă, şi glisaţi în sus închizătorile 
panoului frontal.

3) Scoateţi axele panoului de la ambele capete din orificiile 
axelor, şi demontaţi panoul frontal.

• Metoda de instalare
1) Introduceţi axele panoului de la capetele panoului frontal în orificiile axelor.
2) Glisaţi în jos închizătorile panoului frontal şi fixaţi închizătorile panoului frontal cu umerii spre exterior.
3) Închideţi panoul frontal după ce aţi verificat că panoul frontal este bine fixat. 

A Metoda de îndepărtare
1 1) Trageţi
2 2) Glisaţi
3 3) Glisaţi
4 4) Trageţi
5 Închizătorile panoului frontal
6 Axul panoului frontal
B Metoda de instalare
1 1) Glisaţi
2 2) Împingeţi
3 Axul panoului frontal
4 Fantă
5 Închizătorile panoului frontal

Panoul frontal nu se va închide complet dacă închizătorile panoului frontal nu au fost cuplate corespunzător.
C Deschideţi la cel puţin 90 grade
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2. Îndepărtarea şi instalarea grilei frontale
• Metoda de îndepărtare

1) Scoateţi panoul frontal şi filtrele de aer.
2) Scoateţi capacul pentru întreţinere. (Consultaţi metoda de deschidere la pagina 3.)
3) Deconectaţi fasciculul de cabluri din clema pentru cabluri, şi scoateţi fasciculul de cabluri din conector.
4) Scoateţi capacul din partea dreaptă. (2 şuruburi)

5) Rotiţi clapeta (mare) şi demontaţi clapeta (mică).
6) Deschideţi cele 2 capace de şurub şi scoateţi 4 şuruburi din grila frontală.

7) Purtaţi mănuşi de protecţie şi introduceţi ambele mâini sub grila frontală aşa cum este prezentat în figura.
8) Scoateţi grila frontală din cele 3 cârlige superioare împingând în sus partea superioară a grilei frontale, 

trageţi grila frontală spre dvs. ţinând ambele capete ale grilei frontale, şi demontaţi grila frontală.

 PRECAUŢIE
• Aveţi grijă să purtaţi mănuşi de protecţie.

1 Clema cablului
2 Conector
3 Fascicul de cabluri
4 Şuruburi
5 Capacul din partea dreaptă

Ridicaţi capacul şi deschideţi-l spre exterior.

A Metoda de deschidere
1 În sus
2 Şurubelniţă
3 4 puncte
4 Clapetă (mică)

1 Cârlige superioare
2 1) Împingeţi în sus
3 2) Trageţi spre dvs.
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