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Installation av inomhusenheten
1. Installera monteringsplåten

• Monteringsplåten bör installeras på en vägg som klarar av belastningen från inomhusenheten.

1) Fäst monteringsplåten tillfälligt vid väggen, se till att enheten sitter vågrätt och markera ut borrhålen i väggen.
2) Fäst monteringsplåten i väggen med skruvar.

Rekommenderade dimensioner och fästpunkter för monteringsplåten 

2. Borra ett hål i väggen och installera det vägginbäddade röret
• Om väggen innehåller en metallram eller metallplattor måste du 

använda ett vägginbäddat rör och en skyddskåpa för hålet för att 
förebygga värmeutveckling, elektriska stötar och eldsvåda. 

• Var noga med att täta glappen runt rören med tätningsmaterial för 
att förhindra vattenläckage.
1) Borra ett hål med 65 mm diameter i väggen så att det lutar nedåt 

mot utsidan.
2) För in ett rör genom hålet i väggen.

3) Sätt en skyddskåpa runt röret.
4) När du är färdig med rören för kylmedlet, kopplingarna och 

dräneringen tätar du fogarna med kitt.

3. Koppling mellan enheterna
1) Öppna frontpanelen och ta därefter bort serviceluckan. 
2) För anslutningskablarna från utomhusenheten genom 

hålet i väggen och sedan genom baksidan av 
inomhusenheten. Dra igenom dem till framsidan. Böj upp 
ändarna på kablarna i förväg så går arbetet enklare. 
(Om isoleringen ska skalas av från anslutningstrådarna 
tejpar du dem innan du för igenom dem.)

3) Tryck på inomhusenhetens bottenpanel med båda 
händerna när du ska sätta fast den vid fästena på 
monteringsplåten. Se till att kablarna inte fastnar 
på kanten av inomhusenheten.
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Rekommenderade fästpunkter för 
monteringsplåten (totalt 7 st.)

Använd måttband 
enligt anvisningen.
Placera ena änden 
av måttbandet vid V.

Vätskerör

Gasrör 
Dräneringsslang

Hål genom väggen φ65 mm

Placera ett vattenpass 
på det upphöjda fästet.

(Bultstorlek: M10)
(Bultstorlek: M10)

enhet: mm

φ65

Vägginbäddat rör 
(anska�as lokalt)

Skyddskåpa för hål i 
väggen (anska�as lokalt)

Vägginbäddat rör 
(anska�as lokalt) Tätning

UtsidaInsida

När du skalar kabeländarna i förväg 
ska du linda dem med isoleringstejp.

A

Koppling mellan 
enheterna

MonteringsplåtHäng fästet för inomhusenheten här.
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Installation av inomhusenheten
4. Rör-, slang- och kabeldragning 

• Den rekommenderade installationsmetoden är rördragning bakåt. 
• Vid rördragning åt sidan (b), se 5. Rördragning åt sidan på sid. 10. 

Vid rördragning nedåt (b), se 6. Rördragning nedåt på sid. 10.

4-1. Rördragning baktill på höger sida 
1) Fäst dräneringsslangen på undersidan av köldmediumrören med 

självhäftande plasttejp.

2) Linda samman kablarna mellan enheterna, köldmediumrören och 
dräneringsslangen med isoleringstejp. 

3) För kablar mellan enheterna, dräneringsslangen och köldmediumrören genom 
hålet i väggen och sätt sedan fast inomhusenheten på fästena med hjälp av 

markeringarna på inomhusenhetens ovansida. 

4-2. Rördragning baktill på vänster sida 

1) Byt ut dräneringsslangen och dräneringspluggen. 
2) Fäst dräneringsslangen på undersidan av 

köldmediumrören med självhäftande plasttejp.
3) Var noga med att ansluta dräneringsslangen till 

dräneringshålet i stället för avtappningspluggen

4) Anpassa köldmediumröret efter markeringarna för röret på monteringsplåten. 
5) För dräneringsslangen och köldmediumrören genom hålet i väggen och sätt sedan fast inomhusenheten på fästena 

med hjälp av  markeringarna på inomhusenhetens ovansida. 
6) Dra in kablarna mellan enheterna. 

7) Anslut rören mellan enheterna. 
8) Linda samman köldmediumrören och 

dräneringsslangen med isoleringstejp som 
bilden till höger om du drar dräneringsslangen 
genom baksidan av inomhusenheten.

(a) Rördragning bakåt Normal installation Se sid 9

(b)
Rördragning åt 
sidan

Reservdelsanvändning Se sid 10

(c)
Rördragning på 
undersidan

Användning av 
pappersmall

Se sid 10

Linda samman köldmediumrören och 
dräneringsslangen med tejp.

Höger sida
Vänster sida

(a)
(a)

(c)
(c)

(b)(b)

A Monteringsplåt

• Byta till vänster
1) Ta bort isoleringsfästskruven till höger och 

ta bort dräneringsslangen.

2) Ta bort dräneringspluggen på vänster sida 

och sätt dit den till höger.

3) Sätt in dräneringsslangen och dra åt med 

den medföljande isoleringsfästskruven. 

 * Om du glömmer detta kan det uppstå 

vattenläckor.)

Dräneringsslangens fästpunkt
* Dräneringsslangen finns på enhetens baksida.

Isoleringsfästskruv

DräneringsslangDräneringsslang

Fäste på vänster sida Fäste på höger sida 
(fabriksstandard)

Enhetens framsida

Så här byter du ut dräneringspluggen och dräneringsslangen

Vänster sida Höger sida

Isoleringsfästskruv

Så här sätter du dit avtappningspluggen

Använd inget smörjmedel (kylmaskinolja) 

vid införing.

Om du använder detta försämras 

pluggens effekt och läckage kan uppstå.

Använd en sexkantsnyckel (4 mm)

Inget 

glapp

A

Täta detta hål med 

kitt eller annat 

tätningsmaterial.

Linda isoleringstejp runt den böjda delen av 

köldmediumröret. 

Överlappa minst halva tejpens bredd varje varv.

Monteringsplåt

Sätt ihop 

med tejp.

Dräneringsslang
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9) Tryck på inomhusenhetens nederkant med båda händerna tills den 
sitter ordentligt på monteringsplåtens fästen. Var försiktig så att 
anslutningskablarna inte fastnar i inomhusenheten. Skruva fast 
inomhusenheten på monteringsplåten med inomhusenhetens 
fästskruvar (M4 × 12L).

4-3. Vägginbäddade rör 
Följ instruktionerna under rördragning på vänster baksida. 
Sätt in dräneringsslangen till det här djupet så att den inte 
dras ut ur dräneringsröret.

5. Rördragning åt sidan

• Rördragning på vänster eller höger sida 
1) Ta bort luckan på höger eller vänster sida. (2 skruvar) 

2) Montera  sidoluckan för rördragning till höger (reservdelar) eller 

sidoluckan för rördragning till vänster (reservdelar). 

3) Följ proceduren som visas i 4-1. Rördragning baktill på höger sida om 
du drar rören på högersidan och proceduren som visas i 4-2. Rördragning 
baktill på vänster sida om du drar rören p vänstersidan. För då in 
dräneringsslangen och köldmediumrören i hålet i väggen efter att ha fört 
in dem i hålet på höger- eller vänstersidans rördragningsskydd. 

6. Rördragning på undersidan 
• Rördragning på vänster eller höger 

undersida 
1) Klipp pappersmallen längs linjen och rita 

en linje på pappersmönstret efter att ha 
justerat den mot referenspositionen på 
enhetens underkant. Pappersmallen 
placeras mellan den sista sidan och 
insidan på den bakre luckan.

2) Skär ut gallret längs linjerna och ta upp 
ett hål för rördragning på undersidan. 

3) Följ proceduren som visas i 4-1. Rördragning baktill på höger sida om du drar rören på 
höger undersida och proceduren som visas i 4-2. Rördragning baktill på vänster sida 
om du drar rören på vänster undersida. För då in dräneringsslangen och köldmedium-
rören i hålet i väggen efter att ha fört in dem det hål som tagits upp för rördragning. 

A

F Fästskruv för inomhusenheten 
(M4 × 12L) (2 punkter)

Monteringsplåt

Bottenram

Dränerings-
slang

Köldmediumrör

Sätt in dränerings-
slangen till det här 
djupet så att den 
inte dras ut ur 
dräneringsröret.

Yttervägg

50 mm 
eller mer

φ30 eller mer

Dräneringsslang

Dräneringsrör 
av vinylklorid

Innervägg

Lyft upp locket och 
öppna det utåt.

Lock höger

Skruvar

K

L

[Så här använder du pappersmallen]

Pappersmall 
höger underkant

Justeringsreferensposition för 
pappersmall

Pappersmall 
vänster underkant
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Installation av inomhusenheten
7. Elektriska anslutningar

 installera enligt installationsmanualen som medföljer utomhusmultisystemet.
1) Skala av ändarna på kabeln (15 mm).

2) Koppla samman de färgade kablarna med motsvarande siffror på kopplingsplinten för både inomhus- 
och utomhusenheten och skruva fast trådarna ordentligt.

3) Anslut jordningsledningarna till respektive terminal.
4) Dra i trådarna för att kontrollera att de sitter ordentligt och fäst sedan kabeln med klämman.
5) Om du ansluter till ett adaptersystem. Dra fjärrkontrollkabeln och fäst S21.

6) Forma kabeln så att serviceluckan går att stänga ordentligt och stäng sedan luckan. 

FÖRSIKTIGT
• Gör en ögla när du ansluter kablarna till plinten med en enskild kärnkabel. 

Slarv med anslutningen kan orsaka värmeutveckling och eldsvåda.

VARNING
• Använd inte skadade kablar, fåtrådiga kablar, förlängningsladdar eller stjärnkopplingar eftersom de kan orsaka överhettning, 

elektriska stötar eller eldsvåda.

• Använd inga lokalt införskaffade komponenter inuti produkten. (Dra inte ström till dräneringspumpen eller något annat från 
kopplingsplinten.) Det kan leda till elektriska överslag eller eldsvåda.

8. Dräneringsrör 
1) Anslut dräneringsslangen enlig beskrivningen till höger.

2) Ta bort luftfiltren och häll lite vatten i dräneringstråget för att kontrollera att vattnet 
rinner som det ska. 

3) När dräneringsslangen måste förlängas kan du köpa en förlängningsslang i butik. 
Var noga med att värmeisolera den del av förlängningsslangen som ska vara 
inomhus.

4) Om du ansluter ett styvt rör av polyvinylklorid 
(nominell diameter 13 mm) direkt till dränerings-
slangen som är fäst vid inomhusenheten, som 
vid rördragning med inbäddade rör, kan du 
använda vilket slangfäste i butik som helst 
(nominell diameter 13 mm) som anslutning. 

Med flera inomhusenheter

Använd den angivna kabeltypen.

1 2 3

Fäst klämman ordentligt 
så att trådarna inte belastas 
utifrån.

Forma kabeln så att serviceluckan 
går att stänga ordentligt.

Klämma

Låda för elektroniska komponenter
Kopplingsplint

1
2
3

1 2 3 L N

Fäst kablarna ordentligt med 
skruvarna på kopplingsplinten.

Inomhus-
enhet

Utomhus-
enhet

Fäst kablarna ordentligt med 
skruvarna på kopplingsplinten.

H05RN

Om kabeln är längre än 10 m 
ska du använda kabel med 
tråddiametern 2,0 mm.

<Fel><Bra>

Lägg inte änden 
av slangen i vattnet.

Inget vattenlås får användas.

Dräneringsslangen 
bör riktas nedåt.

φ1
8

Värmeisolerande rör (anskaffas lokalt)

Förlängningsslang 
för dränering

Dräneringsslang 
för inomhus-
enheten

Dräneringsslang 

som medföljer 

inomhusenheten

Slangfäste från butik 

(nominell diameter 13 mm)

Styvt rör av polyvinylklorid 

från butik 

(nominell diameter 13 mm)

φ1
8
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Provdrift och tester
1. Provdrift och tester

1-1 Mät inspänningen och kontrollera att den håller sig inom angivet intervall.

1-2 Provdrift bör ske i driftläget kylning eller uppvärmning.

• Välj den lägsta programmerbara temperaturen i kylningsläget, välj den högsta programmerbara temperaturen 
i uppvärmningsläget.

1) Provdriften kan slås av i bägge lägena, beroende på rumstemperaturen.
Använd fjärrkontrollen för provdriften enligt beskrivningen nedan.

2) När provdriften är avslutad ställer du in temperaturen på normal nivå (26°C till 28°C i kyldrift, 20°C till 24°C 
i uppvärmningsläge).

3) Av säkerhetsskäl stänger systemet av möjligheten till återstart i 3 minuter efter att det stängts av.

1-3 Genomför testerna enligt användarhandboken för att se till att alla funktioner och delar, som jalusiets 
rörlighet, fungerar som de ska.

• Luftkonditioneringsanläggningen har en viss strömförbrukning även i standby-läge. Om systemet inte ska användas 
på ett tag efter installationen kan du stänga av strömbrytaren för att undvika onödig strömförbrukning.

• Om strömbrytaren slås av och stänger av strömmen till luftkonditioneringsanläggningen kommer systemet att återgå 
till det ursprungliga driftläget när strömbrytaren slås på igen. 

2. Kontrollera följande 

Kontrollera följande
Symptom

(diagnostikvisning 
på fjärrkontroll)

Kontrollera

Att inomhusenheten och utomhusenheten är ordenligt monterade på stabil 
grund.

Fall, vibrationer, oljud

Att ingen kylgas läcker ut.
Ofullständig kylnings-/
uppvärmningsfunktion

Att rören för kylgas och köldmedium samt förlängningsslangar för 
dränering inomhus är värmeisolerade.

Vattenläckor

Att dräneringen är rätt installerad. Vattenläckor

Att systemet är ordentligt jordat.
Spänningsfall eller 
krypströmmar

Att angivna kablar används för kabelanslutningar mellan enheter.
Ingen funktion eller 
brännskador

Att luftintag och luftutlopp för inomhus- och utomhusenheten har fri 
luftströmning.
Stoppventilerna är öppnade.

Ofullständig kylnings-/
uppvärmningsfunktion

Att inomhusenheten tar emot kommandon från fjärrkontrollen. Fungerar inte

1) Tryck på knappen ”ON/OFF” för att starta systemet.

2) Tryck på knappen ”TEMP” (2 platser) och ”MODE” samtidigt.

3) Tryck på knappen ”TEMP” och välj ”    ”.

4) Tryck på knappen ”MODE”.

5) Provdriften avslutas efter cirka 30 minuter och övergår till normalläge. Tryck på knappen ”ON/OFF” om du vill avsluta 

provdriften.

Testdrift med fjärrkontrollen
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(1001) HT3P255640-1 M09B143

Tvådimensionell streckkod 
är en kod för tillverkning.


