¥ DAIKIN

Irengimo vadovas

9

5 :

IR, g“.-' :.\
THE KEY FOR#Z@ s
SMART INFORMATION "z

Patalpos oro kondicionierius "Daikin"

FTXM60A2V1B Jrengimo vadovas Li .
T ietuviy
FTXM71A2V1B Patalpos oro kondicionierius "Daikin



Turinys

Turinys
1 Apie dokumentacijg 2
1.1 Apie 8] dokumentg.........ccocviiiiiiiiiii 2

Konkrecios montuotojo saugos instrukcijos 2

3 Apie déze 3
3.1 VidauS JrENGINYS ..o e 3
3.1.1 Patalpose naudojamo jrenginio priedy nuémimas...... 3

4 Apie bloka 4
4.1 Apie belaidj LAN ... 4
411 Belaidzio LAN naudojimo atsargumo priemonés........ 4

4.1.2 Baziniai parametrai............cccccoiiiiiiiiiee 4

5 Jrenginio montavimas

1 Apie dokumentacija

1.1 Apie Sj dokumenta

A |SPEJIMAS

Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios bei techninés
priezidros ir remonto darbai bei naudojamos medZiagos
atitikty Daikin instrukcijas (jskaitant visus dokumentus,
pateiktus "Dokumentacijos rinkinyje"). Be to, batina laikytis
visy taikomy teisés akty ir darbus leidziama vykdyti tik
kvalifikuotiems specialistams. Europoje ir teritorijose, kur
galioja |IEC standartai, taikomas standartas EN/IEC
60335-2-40.

INFORMACIJA

|sitikinkite, kad naudotojas turi spausdintg dokumentacijg ir
papra$ykite jo pasilikti jg ateiciai.

5.1 Montavimo vietos paruoSimas. .........cccccovvveeeniniencnieeienees 4
5.1.1 Pe?talpo§e qaudojamo irenginio montavimo vietos Tiksliné auditorija
reikalavimai .......oveeiieeiieiie e 4 L o
5.2 Patalpose naudojamo jrenginio tvirtinimas...........cccccccoeeieennen. 4 Igaliotieji montuotojai
5.21 Montavimo plok§tés jrengimas...........cccceeieeiieenennns 4 INFORMACIJA
5.2.2  Kaip iSgrezti sienoje skyle.........ccoovniiiiniiiniciiinnns 5 .
52.3  Kaip nuimti vamzdzio angos dang] 6 Sis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei
5.3 Drenazo vamzdyno prijungimas ............cc.cceueee 6 parengtiems  vartotojams  parduotuvese, lengvosios
5.3.1 Kaip prijungti vamzdyng desiniojoje puséje, gale pram.or?es Imonese 'r . .Zem(.as . _UI_("jlos_e _arba ne
desinéje arba apacioje deSingje............cccevvvrecennnne 6 specialistams — komerciniais bei buitiniais tikslais.
5.3.2 Ka.lp”pruungtl varvr?zldyna. k_glnopje puséje, gale Dokumentacijos rinkinys
kairéje arba apacioje kairéje 6 ]
5.3.3  Vandens nuotékiy paieska...............ccceereerrrernrnnns 6 Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinj sudaro:
6 Vamzdiiq montavimas 7 = Bendrosios saugos atsargumo priemonés:
6.1 Ausalo vamzdeliy paruoSimas...........cceevererererereiererererenenerenenans 7 = Saugos instrukcijos, kurias jums BUTINA perskaityti pries
6.1.1  Reikalavimai $altneio vamzdynui ..............ccooeecren.... 7 jrengiant
6.1.2  AusSalo vamzdeliy izoliaCija ..........cccccovvrveeniniincicninnns 7 « Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dézéje)
6.2 Aus8alo vamzdziy prijungimas 7 ) i
621  AuS . ) = Patalpos bloko jrengimo vadovas:
2. usalo vamzdziy prijungimas prie patalpose
Naudojamo JreNGiNIO........cueeveereeriiei e 7 . lrengimo instrukcijos
6.2.2 Saltnesio vamzdyno sandiiry patikra ieskant . Lo .
nuotékio po $altnesio Jpylimo........ccoveevriccrniennn. 7 Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko déZéje)
. . e * Trumpasis montuotojo vadovas:
7 Elektros instaliacija 8 o _
71 Standartiniy laidy komponenty specifikacijos............cc.ccceenenns 8 * Pasiruosimas jrengti, gera praktika, nuorodos...
7.2 Kaip prijungti elektros instaliacijg prie patalpos bloko ............... 8 = Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu.
7.3 Pasirinktiniy priedy prijungimas (laidiné naudotojo sasaja, Norédami rasti savo modelj, naudokite paie$kos funkcijg Q.
triné dotoj jai L) e 9 . . . " . L
centring naudotojo sasaja i pan.) Naujausia pateikty dokumenty redakcija skelbiama regioningje
8 Patalpose naudojamo jrenginio montavimo Daikin svetainéje ir jg galima gauti i$ jgaliotojo atstovo.
pabaiga 9 Nuskaitykite toliau pateikta QR koda: svetainéje "Daikin" rasite visg
8.1  Kaip izoliuoti drenazo vamzdyna, $altnesio vamzdyng ir dokumentacijos rinkinj ir daugiau informacijos apie savo gaminj.
jungiamajj kabelj............ccccoiiiiiiiii e, 9
8.2 Kaip prakisti vamzdzius pro sienos kiauryme... 9
8.3 Kaip pritvirtinti blokg prie montavimo plokstés..............ccccoee. 9
9 Konfiguracija 10
10 Jdiegimas j eksploatacija 10 Originalios instrukcijos parasytos angly kalba. Instrukcijos visomis
10.1  Kontrolinis sgrasas prie$ eksploatacijos pradzig....................... 10 kitomis kalbomis yra originalo vertimai.
10.2 Eksploatacijos bandymas 10 PR A
o - o Techniniai inzineriniai duomenys
10.2.1  Kaip atlikti eksploatacijos bandyma naudojantis
belaidZiu nuotoliniu valdikliu.................cccoeveveeeeerennne. 10 = Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje
L. Daikin svetainéje (ji pasiekiama vie$ai).
11 Techniniai duomenys 10 . L . o o
) . = Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas
11.1  elektros instaliacijos schema. ...........cccccooiiiiiiiiiiiiccs 11 Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas)
11.1.1  Suvienodintos elektros instaliacijos schemos usine ° 0 patu u y '
1€gENAA ... 11
2 Konkrec¢ios montuotojo
saugos instrukcijos
Visada laikykités toliau pateikty saugos nurodymy ir taisykliy.
Jrengimo vadovas DAIKIN FTXM60~71A2V1B

2

Patalpos oro kondicionierius "Daikin"
3P697375-10N — 2024.09


https://www.daikin.eu

3 Apie déze

Bloko jrengimas (zr. sk. "5 Jrenginio montavimas" [ 4])

A ISPEJIMAS

Jrengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos
medziagos ir jrengimo eiga turi atitikti galiojancCius teisés
aktus. Europoje galioja standartas EN378.

A |SPEJIMAS

Prietaisg bdtina sandéliuoti taip, kad bdty iSvengta
mechaniniy pazeidimy. Sandéliuokite gerai védinamoje
patalpoje, kur nebity nuolat veikian€iy uzdegimo Saltiniy
(pvz., atviros liepsnos, veikianéiy dujiniy prietaisy ar
elektriniy Sildytuvy). Patalpos dydis turi atitikti bendrasias
saugos atsargumo priemones.

A ATSARGIAI

Jei sienoje yra metalinis rémas arba metaliné ploksté,
naudokite jterptinj sieninj vamzdj ir klojimo vietoje
uzdenkite siena, kad ta vieta nekaisty, iSvengtuméte
elektros smagio bei gaisro.

Vamzdyno jrengimas (zr. sk. "6 Vamzdziy montavimas” [» 7])

AML ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek
liepsnus.

A ATSARGIAI

Padalytosios sistemos vamzdyng ir jungtis gyvenamosiose
patalpose reikia jrengti fiksuotai, iSskyrus jungtis, kurios
vamzdyng jungia tiesiogiai prie patalpos bloky.

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

A ATSARGIAI

= Netinkamai atlikus iSplatinimo procedira, gali nutekeéti
Saltnesio dujy.

= ISplatéjimy pakartotinai naudoti NEGALIMA. Naudokite
naujus iSplatéjimus, kad neatsirasty SaltneSio dujy
nuotékio.

= Naudokite su jrenginiu pateiktas platinimo verzles.
Naudojant kitas platinimo verZles, gali kilti SaltneSio
dujy nuotékis.

Elektros sistemos jrengimas (zr. sk. "7 Elektros
instaliacija" [» 8])

PAVOJUS! PAVOJUS ZOTI NUO ELEKTROS SROVES

ISPEJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

A |SPEJIMAS

= Visg elektros instaliaciia TURI jrengti jgaliotasis
elektrikas, laikydamasis nacionaliniy instaliacijos
reglamenty.

= Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.

= Visi vietoje jsigyti komponentai ir visos elektros
sistemos TURI atitikti galiojancius teisés aktus.

A ISPEJIMAS

Jei maitinimo Saltinyje néra nulinés fazés arba ji
netinkamai prijungta, jranga gali sugesti.

= Prijunkite tinkama jzeminimg. NESUJUNKITE jrenginio
izeminimo laido su pagalbiniu vamzdziu, virSjtampio
ribotuvu arba telefono jzeminimo laidu. NevisiSkai
izeminta sistema gali sukelti elektros smagius.

= Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinés
pertraukiklius.

= Pritvirtinkite elektros laidus kabeliy sgvarzomis, kad jie
NESILIESTY prie astriy briauny ar vamzdziy, ypac
auksto slegio puséje.

= NENAUDOKITE izoliacine juosta apvynioty laidy,
ilgintuvy ar prijungimy nuo zvaigzde sujungtos
sistemos. Jie gali sukelti perkaitimg, elektros smugius
arba gaisra.

= NEMONTUOKITE faze kompensuojancio
kondensatoriaus, nes Siame jrenginyje jrengtas
inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius
sumazins nasumg ir gali badti nelaimingo atsitikimo
priezastimi.

A

ISPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvg su bent 3 mm
tarpu tarp kontaktiniy tasky, uztikrinantj visiSkg atjungima
pagal virsjtampio Ill kategorijg.

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
rizikos, jj TURI pakeisti gamintojas, jo techninés priezitros
atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys asmenys.

|SPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip
galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisra.

|SPEJIMAS
= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos
daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz.,, drenazo siurblio ir kt.
komponenty maitinimo nuo kontakty bloko. Kitaip galite
gauti elektros smagj arba sukelti gaisra.

ISPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés
izoliacijos neturinciy variniy vamzdziy, nes tokie vamzdziai
labai jkaista.

3.1

Apie déze

Vidaus jrenginys

INFORMACIJA

Tolesnéje liustracijos — pavyzdziai, jos gali tiksliai
NEPERTEIKTI jasy sistemos iSdéstymo.

311 Patalpose naudojamo jrenginio priedy
nuémimas
1 Nuimkite:

= priedy maiselj, esantj pakuotés dugne;

= montavimo plokste, prijungta prie patalpos bloko nugarélés;

= atsarginj SSID lipduka, esantj ant priekiniy groteliy.

FTXM60~71A2V1B DAIKIN
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4 Apie bloka

a |rengimo vadovas

b Eksploatacijos vadovas

¢ Bendrosios saugos atsargumo priemonés

d Atsarginis SSID lipdukas

e Titano apatito dezodoravimo ir sidabrinis alergeny

$alinimo bei oro gryninimo filtrai
f Patalpos bloko fiksavimo sraigtas (M4x12L). Zr. sk.
"8.3 Kaip pritvirtinti blokg prie montavimo
plokstées" P 9].
g Sausasis AAA formato maitinimo elementas LR03
(8arminis), skirtas belaidziam nuotoliniam valdikliui
h  BelaidZio nuotolinio valdiklio (naudotojo sgsajos) laikiklis
i Belaidis nuotolinis valdiklis (naudotojo sgsaja)
j Montavimo ploksté

= Atsarginis SSID lipdukas. NEISMESKITE atsarginio lipduko.
Laikykite jj saugioje vietoje, jei kartais prireikty ateityje (pvz., jei
buvo pakeistos priekinés grotelés, priklijuokite prie naujy priekiniy
groteliy).

4 Apie bloka

Ka daryti Verté
13 dBm

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /
14 dBm (11n)

14V (NS)/ 100 mA

ISvesties galia

Efektyviojo spinduliavimo galia

Maitinimas

5 Jrenginio montavimas

INFORMACIJA

Jei nezinote, kaip atidaryti arba uzdaryti tam tikras
jrenginio dalis (priekinj skydelj, elektros instaliacijos skyda,
priekines groteles ir pan.), zZr. jrenginio montuotojo trumpajj
vadovg, kur apraSomos atitinkamos proceddros.
Montuotojo trumpojo vadovo vietg rasite sk. "1.1 Apie §j
dokumentg" » 2].

A |SPEJIMAS

Jrengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos
medziagos ir jrengimo eiga turi atitikti galiojancius teisés
aktus. Europoje galioja standartas EN378.

5.1 Montavimo vietos paruosimas.

A”L ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altneSis yra Siek tiek
liepsnus.

41  Apie belaidj LAN

I§samiy specifikacijy, jrengimo instrukcijy, nustatymo metody, DUK,
atitikties deklaracijg ir naujausia Sio vadovo versijg rasite
app.daikineurope.com.

Okr0
[=]x:

INFORMACIJA: Atitikties deklaracija
= "Daikin Industries Czech Republic s.r.0." pareiskia, kad
Siame bloke naudojamo tipo radijo rySio jranga atitinka
Direktyvg 2014/53/ES.
« Sis jrenginys pagal Direktyvos 2014/53/ES apibréztj yra
laikomas jungtiniu.

411 Belaidzio LAN naudojimo atsargumo
priemonés
NENAUDOKITE $alia:

= Medicininés jrangos, pvz., Zmoniy su kardiostimuliatoriais ar
defibriliatoriais. Sis gaminys gali sukelti elektromagnetiniy
trukdziy.

= Automatinio valdymo jrangos, pvz., automatiniy dury arba
prie§gaisrinés jrangos. Sis gaminys gali trikdyti tokios jrangos
veikla.

= Mikrobangy krosneliy — jis gali paveikti LAN rySius.

4.1.2 Baziniai parametrai

Ka daryti Verté

2 400~2 483,5 MHz
IEEE 802.11b/g/n
Radijo daznio kanalas 1~13

Daznio diapazonas

Radijo rySio protokolas

A |SPEJIMAS

Prietaisg bdtina sandéliuoti taip, kad badty iSvengta
mechaniniy pazeidimy. Sandéliuokite gerai védinamoje
patalpoje, kur nebity nuolat veikian€iy uzdegimo Saltiniy
(pvz., atviros liepsnos, veikianéiy dujiniy prietaisy ar
elektriniy Sildytuvy). Patalpos dydis turi atitikti bendrgsias
saugos atsargumo priemones.

511 Patalpose naudojamo jrenginio
montavimo vietos reikalavimai

INFORMACIJA

Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

= Oro srautas. Pasirdpinkite, kad oro srauto niekas neblokuoty.
= Drenazas. Uztikrinkite tinkamg kondensato nutekejima.

= Sienos izoliacija. Kai temperatlra ties siena virSija 30°C, o
santykinis drégnumas — 80% arba | sieng jtraukiamas grynas oras,
reikalinga papildoma izoliacija (bent 10 mm storio porolonas).

= Sienos tvirtumas. Patikrinkite, ar siena arba grindys pakankamai
tvirtos, kad atlaikyty bloko svorj. Jei Kkyla pavojus, prie$
montuodami blokg sutvirtinkite sieng arba grindis.

= Tarpai. |renkite blokg bent 1,8 metro atstumu nuo grindy ir
atsizvelkite j toliau pateiktus reikalavimus dél atstumo iki sieny ir
luby:

o
[5¢]
Al

=250 =50

(mm)

5.2 Patalpose naudojamo jrenginio
tvirtinimas

5.2.1 Montavimo plokstés jrengimas

1 Laikinai jrenkite montavimo plokste.

Jrengimo vadovas
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5 Jrenginio montavimas

2 ISlyginkite montavimo plokste.

Matavimo rulete pazymeékite ant sienos grezimo tasky centrus.
Nustatykite matavimo ruletés galg ties simboliu ">".

4 Baikite jrengimo darbus, M4x25L sraigtais (vietinis tiekimas)
prisukdami montavimo plokste prie sienos.

INFORMACIJA

Nuimtg vamzdzio angos dangtj galima laikyti montavimo
plokstes kiSenéje.

1: 990
117 a b c h ag c¢ e a 126
— 5 = =~ 2 —— [ =
o ! | o o ) |
1IBICIEIAE
— —
2 15 i
N
= o
b=, N\ ‘
(
WS
N N
Yo} | [le)
j: 400
(mm) k: #460
a Rekomenduojami montavimo plokstés tvirtinimo taskai g Dujy vamzdzio galas
b KiSené vamzdzio angos dangciui h  Skyscio vamzdzio galas
c Aselés gulsCiukui i Bloko centras
d Kiaurymé jterptiniam vamzdynui jvesti j Dujy vamzdzio ilgis
e Naudokite matavimo rulete kaip parodyta k  Skys€io vamzdzio ilgis
f1 Vamzdyno kiaurymés centro matavimo taskas ">" (kairén) | Bloko kontiras
f2 Vamzdyno kiaurymés centro matavimo tasSkas "™>" (deSinén)
5.2.2 Kaip iSgrezti sienoje skyle ~ ab ~
L]
A ATSARGIAI
Jei sienoje yra metalinis rémas arba metaliné plokste,
naudokite jterptinj sieninj vamzdj ir klojimo vietoje @80
uzdenkite sieng, kad ta vieta nekaisty, iSvengtuméte c
elektros smagio bei gaisro.
PRANESIMAS b a (mm)
Batinai uzsandarinkite tarpus tarp vamzdziy sandarinimo a |terptinis sieninis vamzdis (jsigyjama atskirai)
medziaga (vietinis tiekimas), kad iSvengtuméte vandens b Glaistas (jsigyjama atskirai) -
L ¢ Angos sienoje dangtis (jsigyjama atskirai)
nuotékiy.
4 Jrenge instaliacijg, SaltneSio ir drenazo vamzdynus,

1 |Sgrezkite sienoje didele 80 mm skersmens prakiSimo kiauryme
su nuolydziu j lauka.

2 Pro skyle prakiskite jterptinj vamzd;.

3 | sieninj vamzdj jstatykite sieninj dangtj.

NEPAMIRSKITE uZsandarinti tarpo glaistu.

FTXM60~71A2V1B
Patalpos oro kondicionierius "Daikin"
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5 Jrenginio montavimas

5.2.3

Kaip nuimti vamzdzio angos dangt;j

INFORMACIJA

Norédami  prijungti vamzdyng deSiniojoje  puséje,
deSiniajame apatiniame kampe, kairiojoje puséje arba
kairiajame apatiniame kampe, TURITE nuimti vamzdzio
angos dangtj.

1 Rankiniu pjoklu nupjaukite vamzdzio angos dangtj (i$ priekiniy
groteliy vidaus).

®

PRANESIMAS

NENAUDOKITE znypliy vamzdzio angos dangciui nuimti,
nes apgadinsite priekines groteles.

5.3

5.3.1

Drenazo vamzdyno prijungimas

Kaip prijungti vamzdyna deSiniojoje
puséje, gale desSinéje arba apacioje
desinéje

INFORMACIJA

Gamykliné numatytoji nuostata — vamzdynas desiniojoje
puséje. Jei vamzdynag norite jungti kairiojoje puséje,
nuimkite jj nuo deSiniosios pusés ir jrenkite kairiojoje.

1 Naudodami lipnigjg viniling juosta, pritvirtinkite drenazo zarng

prie SaltneSio vamzdziy apacios.

2 Apvyniokite drenazo zarng ir $altneSio vamzdzius izoliacine

juosta.

Cc

B
A Vamzdynas deSinéje

B Vamzdynas deSinéje, apacioje

C Vamzdynas deSinéje, gale

a Nuimkite desiniojo vamzdyno angos dangtj

b Nuimkite deSiniojo apatinio vamzdyno angos dangtj

5.3.2

Kaip prijungti vamzdyna kairiojoje puséje,
gale kairéje arba apacioje kairéje

INFORMACIJA

Gamykliné numatytoji nuostata — vamzdynas deSiniojoje
puséje. Jei vamzdynag norite jungti kairiojoje puséje,
nuimkite jj nuo desSiniosios pusés ir jrenkite kairiojoje.

1 Atsukite deSinéje esant] izoliacijos fiksavimo sraigtg ir nuimkite
drenazo zarng.

2 Kairiojoje puséje nuimkite drenazo kamstj ir prijunkite jj prie
desiniosios pusés.

PRANESIMAS

Kai montuosite, NETEPKITE drenazo kams$cio tepimo
alyva (SaltneSio alyva). Drenazo kamstis gali sugesti ir tapti
nesandarus.

3 |kiskite drenazo Zzarng kairiojoje puséje ir nepamirskite jos
priverzti fiksavimo sraigtu, nes prieSingu atveju gali atsirasti
vandens nuotékiy.

T——

H

a lzoliacijos fiksavimo sraigtas
b Drenazo zarna

Lipnigja viniline juosta pritvirtinkite drenazo Zarng prie Saltnesio

vamzdziy apacios.

5.3.3

Vamzdynas kairéje

Vamzdynas gale kairéje

Vamzdynas apacioje kairéje

Nuimkite kairiojo vamzdyno angos dangtj
Nuimkite vamzdyno apacioje kairéje angos dangtj

oo OD>

Vandens nuotékiy paieSka

1 Nuimkite oro filtrus.

2 Létai jpilkite mazdaug 1

| vandens | drenazo rinktuve ir

patikrinkite ar néra vandens nuotékiy.

“7

Jrengimo vadovas
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6 Vamzdziy montavimas

6 Vamzdziy montavimas

6.1 Ausalo vamzdeliy paruosimas

6.1.1

A ATSARGIAI

Padalytosios sistemos vamzdyng ir jungtis gyvenamosiose
patalpose reikia jrengti fiksuotai, iSskyrus jungtis, kurios
vamzdyng jungia tiesiogiai prie patalpos bloky.

PRANESIMAS

Vamzdynas ir kitos suslégtosios dalys turi bati tinkamos
$altnesiui. Saltnesio vamzdyne naudokite fosforo ragstimi
deoksiduotas varines besitles dalis.

Reikalavimai Saltnesio vamzdynui

= Pasaliniy medziagy (jskaitant gamybine alyva) kiekis vamzdyne
turi bati <30 mg/10 m.

Saltnesio vamzdyno skersmuo

Naudokite to paties skersmens jungtis kaip ir lauko bloky:

Klasé Vamzdzio iSorinis skersmuo (mm)
Skyscio vamzdis Dujy vamzdis
60 26,4 @12,7
71 06,4 @15,9
Saltnesio vamzdyno medziaga
Vamzdyno medziaga
Fosforo ragstimi deoksiduotas besidlis varis
Platéjimo jungtys
naudokite tik gridintg medziaga.
Vamzdyno gradinimo rasis ir storis
ISorinis Gradinimo rasis|  Storis (1)@
skersmuo (9)
6,4 mm (1/4") Grudinta (O) =0,8 mm 2
12,7 mm (1/2") @i
15,9 mm (5/8") 21 mm

@ Atsizvelgiant j galiojancius teisés aktus ir jrenginio maksimaly
darbin;j slégj (zr. "PS High" bloko vardinéje ploksteléje), gali reikéti
storesnio vamzdyno.

6.1.2

Ausalo vamzdeliy izoliacija

= Kaip izoliacing medziagg naudokite porolong:

= Silumos perdavimo koeficientas turi siekti 0,041-0,052 W/mK

(0,035-0,045 kcal/mh°C);
= atsparumas temperatdrai turi bati bent 120°C.

= |zoliacijos storis:

Vamzdzio iSorinis
skersmuo (9,)

Izoliacijos vidinis
skersmuo (@)

Izoliacijos storis (t)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

Jei temperatira yra aukStesné nei 30°C, o drégnumas didesnis nei
RH 80%, izoliacinés medziagos turi bati maziausiai 20 mm storio,

kad ant jy pavirSiaus nesusidaryty kondensato.

6.2 Ausalo vamzdziy prijungimas

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

6.2.1 Ausalo vamzdziy prijungimas prie

patalpose naudojamo jrenginio

A”L JSPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek
liepsnus.

= Vamzdzio ilgis. Stenkités, kad SaltneSio vamzdynas baty kaip
jmanoma trumpesnis.

1 Naudodami platéjimo jungtis, prijunkite SaltneSio vamzdyng
prie bloko.

2 Apvyniokite $altneSio vamzdyno jungtj viniline juostele,
kiekvieno apsukimo metu perdengdami bent puse juostelés
plocio. Pasirtpinkite, kad Siluminés izoliacijos vamzdzio dangos
plySys baty nukreiptas auk$tyn. Nevyniokite juostelés pernelyg
tampriai.

&

Siluminés izoliacijos vamzdzio danga (patalpos bloko
puséje)

Platéjimo jungtys

Skys¢io vamzdis (su izoliacija) (jsigyjama atskirai)

Dujy vamzdis (su izoliacija) (jsigyjama atskirai)
Siluminés izoliacijos vamzdzio dangos ply8ys nukreiptas
aukstyn

f Viniliné juostelé (jsigyjama atskirai)

(Y

®©Q0T

3 lzoliuokite patalpos bloko SaltneSio vamzdyng, jungiamajj
kabelj ir drenazo Zarng. Zr. sk. "8.1 Kaip izoliuoti drenaZo
vamzdynag, Saltnesio vamzdyng ir jungiamajj kabelj" [» 9].

PRANESIMAS

Batinai izoliuokite visg SaltneSio vamzdyng. Jei bet kuri
dalis bus atvira, gali susidaryti kondensato.

6.2.2 Saltnesio vamzdyno sandiiry patikra

ieSkant nuotékio po Saltnesio jpylimo
1 Atlikite nuotékio testus pagal lauko bloko jrengimo vadove
pateiktus nurodymus.
2 |pilkite SaltneSio.
3 |pyle patikrinkite, ar néra SaltneSio nuotékiy (Zr. pirmiau).

Vietoje jrengty Saltnesio sandiiry sandarumo bandymas
patalpoje

1 Naudokite nuotékio testo metoda, kurio jautrumas ne mazesnis
nei 5 g Saltnesio per metus. Tikrinkite sandaruma, kai slégis yra
bent 0,25 maksimalaus darbinio slégio (zr. "PS High" jrenginio
vardinéje ploksteléje).

Jei aptinkamas nuotékis

1 I8siurbkite Saltnesj, suremontuokite sandarg ir pakartokite testg.

FTXM60~71A2V1B

Patalpos oro kondicionierius "Daikin"
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7 Elektros instaliacija

7 Elektros instaliacija

A PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

A ISPEJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

A ISPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvg su bent 3 mm
tarpu tarp kontaktiniy taskuy, uztikrinantj visiSkg atjungimag
pagal virSjtampio Il kategorijg.

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
rizikos, ji TURI pakeisti gamintojas, jo techninés priezidros
atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys asmenys.

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip
galite gauti elektros smigj arba sukelti gaisra.

ISPEJIMAS
= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos
daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt.
komponenty maitinimo nuo kontakty bloko. Kitaip galite
gauti elektros smugj arba sukelti gaisra.

A\
A ISPEJIMAS
A\

ISPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés
izoliacijos neturinciy variniy vamzdziy, nes tokie vamzdziai
labai jkaista.

>

71 Standartiniy laidy komponenty
specifikacijos

PRANESIMAS

Rekomenduojame naudoti viengubus (vienos gyslos)
laidus. Jei naudojami laidai i$ giju, Siek tiek susukite gijas,
kad laidininko galas bdty vientisas ir galétuméte tiesiogiai
prijungti prie gnybto arba kisti j apvaly prispaudziamajj
kontaktg. ISsamiai skaitykite montuotojo trumpojo vadovo
sk. "Elektros laidy prijungimo gairés".

Komponentas

Jungiamasis
kabelis

[tampa

220~240V

Laido skerspjavio| Naudokite tik harmonizuotg

(patalpa«laukas) plotas laidg su dviguba izoliacija,

Keturgyslis kabelis

Bent 1,5 mm?

tinkama naudojamai jtampai

Nuotékio |
jzeminimo granding
jungtuvas / likutinés

srovés jungtuvas

TURI atitikti nacionalinj instaliacijos
reglamentg

7.2 Kaip prijungti elektros instaliacija
prie patalpos bloko

A ISPEJIMAS

Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty
prieglobs¢iu maziems gyvunéliams. Maziems gyvianéliams
palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, jrenginys gali
imti rokti ar uzsidegti.

@ PRANESIMAS

= PasirGpinkite, kad maitinimo ir jungiamieji laidai baty
atskirti vieni nuo kity. Jungiamieji ir maitinimo laidai gali
susikirsti, bet NEGALI bati nutiesti lygiagreciai.

= Kad iSvengtuméte elektriniy trukdziy, atstumas tarp
abiejy tipy laidy VISADA turi bati bent 50 mm atstumas.

Darbus su elektros sistema reikia atlikti vadovaujantis jrengimo
vadovu ir nacionalinémis elektros instaliacijos taisyklémis arba
praktikos kodeksu.

1

Nustatykite patalpos blokg ant montavimo plokstés kabliy.
Naudokite Zymas "A" kaip orientyra.

Montavimo ploksté (priedas)
Pakavimo medziagos fragmentas
Jungiamasis kabelis

Vielinis kreiptuvas

Q0T

INFORMACIJA

Atremkite blokg, panaudodami

fragmenta.

pakavimo medZiagos

Pavyzdys:

~30

~40 (mm)

2 Atidarykite priekinj skydelj ir prieziros dangtj. Atidarymo

Pastaba:

procedirg rasite montuotojo trumpajame vadove. Montuotojo
trumpojo vadovo vietg rasite sk. "1 Apie dokumentacijg" [» 2].

Prakiskite lauko bloko jungiamajj kabelj pro praki§imo kiauryme
sienoje, patalpos bloko galineg ir priekine puses.

jei nuo jungiamojo kabelio buvo i§ anksto paSalinta

izoliacija, uzdenkite galus izoliacine juosta.

4 UZlenkite kabelio galg aukstyn.

a Kontakty blokas
b Elektros komponenty blokas
¢ Kabelio spaustukas

Pasalinkite mazdaug 15 mm izoliacijos nuo laidy galy.

Atitaikykite laidy spalvas pagal patalpos bloko kontakty bloky
kontakty numerius ir gerai prisukite laidus prie atitinkamy
kontakty.

Prijunkite jZeminimo laidg prie atitinkamo kontakto.
Gerai uzfiksuokite laidus kontakty sraigtais.

Patraukite laidus ir patikrinkite, ar jie gerai pritvirtinti, tada
uzfiksuokite laidus fiksatoriumi.

Jrengimo vadovas
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8 Patalpose naudojamo jrenginio montavimo pabaiga

10 Suformuokite laidus taip, kad bity galima tinkamai uZzfiksuoti
priezitros dangtj, tada §j uzdarykite.

7.3 Pasirinktiniy priedy prijungimas
(laidiné naudotojo sasaja, centriné
naudotojo sagsaja ir pan.)

1 Nuimkite elektros instaliacijos skydo dangtj (jei reikia, zr.

montuotojo  trumpgjj vadovag, kur aprasoma atidarymo
procedira).

2 Prijunkite jungiamajj kabelj prie S21 jungties ir iStraukite laidy
pyne, kaip parodyta tolesnéje iliustracijoje.

3 Sumontuokite elektros instaliacijos skydo dangtj atgal ir
apveskite laidy pyne aplink jj, kaip parodyta pirmesnéje
iliustracijoje.

8 Patalpose naudojamo
jirenginio montavimo pabaiga

8.1 Kaip izoliuoti drenazo vamzdyna,
SaltneSio vamzdyna ir jungiamajj
kabelj

=c7
/
o 0T

2

@
I1Spjova

a

b Siluminés izoliacijos vamzdZio danga
¢ Skyscio vamzdis

d  Dujy vamzdis

e Drenazo vamzdis

f Jungiamasis laidas

g lIzoliaciné juosta

h  Viniliné juosta
1 Baige montuoti drenazo vamzdyng, S$altneSio vamzdyng ir
elektros laidus, izoliacine juosta apvyniokite SaltnesSio
vamzdyng, jungiamajj kabelj ir drenazo zarng. Kiekvieno
posukio metu perdenkite bent puse juostelés plocio.

YA s

PRI O

Drenazo zarna

Jungiamasis kabelis

Montavimo ploksté (priedas)

Saltnesio vamzdynas

Patalpos bloko fiksavimo sraigtas, M4x12L (priedas)
Apatinis rémas

——

-0 Q0T

8.2 Kaip prakisti vamzdzius pro sienos
kiauryme

1 Suformuokite drenazo vamzdzius iSilgai vamzdzio kelio Zymos
ant montavimo plokstés.

Drenazo Zarna

UZglaistykite angg arba uzkamsykite kamsalu
Lipnioji viniliné juosta

Izoliaciné juosta

Montavimo ploksté (priedas)

@ PRANESIMAS
« NELANKSTYKITE 3altnesis vamzdziy.

= NESTUMKITE S$altneSio vamzdziy ant apatinio rémo
arba priekiniy groteliy.

®©Q0TQ

2 PrakiSkite drenazo zarng ir SaltneSio vamzdyng pro sienos
kiauryme ir uzglaistykite tarpa.

8.3 Kaip pritvirtinti bloka prie
montavimo plokstés

1 Nustatykite patalpos blokg ant montavimo plokstés kabliy.
Naudokite Zymas "A" kaip orientyra.

FTXM60~71A2V1B
Patalpos oro kondicionierius "Daikin"
3P697375-10N — 2024.09
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9 Konfiguracija

2 Abiem rankomis paspauskite bloko apatinj rémg, kad
nustatytumeéte ji ant montavimo plokStés apatiniy kabliy.
Pasirpinkite, kad laidai NEBUTU niekur suspausti.

Pastaba: pasirGpinkite, kad jungiamieji kabeliai NEBUTUY suspausti
patalpos bloke.

3 Abiem rankomis paspauskite apatinj patalpos bloko krasta, kad
ji tvirtai uzfiksuoty montavimo plokstés kabliai.

4 Pritvirtinkite patalpos blokg prie montavimo plokstés,
naudodami 2 patalpos bloko fiksavimo sraigtus M4 x 12L
(priedas).

9 Konfiguracija

INFORMACIJA

Jei 1 patalpoje jrengti 2 patalpos blokai, 2 naudotojo
sgsajoms nustatykite skirtingus adresus. Procedurg rasite
montuotojo trumpajame vadove, vietg — sk. "1.1 Apie §j
dokumentg" [» 2].

10 |diegimas j eksploatacija

@ PRANESIMAS

Bendrasis atidavimo eksploatuoti kontrolinis sgrasas.
Be Siame skyriuje pateikty atidavimo eksploatuoti
instrukcijy sistemoje Daikin Business Portal (reikia
patvirtinti tapatybe) pateikiamas bendrasis atidavimo
eksploatuoti kontrolinis sgrasas.

Bendrasis atidavimo eksploatuoti kontrolinis sagrasas
papildo Siame skyriuje pateiktas instrukcijas. Atiduodant
jrangag eksploatuoti ir perduodant naudotojui, jj galima
naudoti kaip rekomendacijg ir ataskaity Sablona.

PRANESIMAS

Irenginj VISADA naudokite su termistoriais ir (arba) slégio
jutikliais/jungikliais. PRIESINGU atveju gali sudegti
kompresorius.

10.1  Kontrolinis sgrasas pries
eksploatacijos pradzig

1 Sumontave jrenginj, patikrinkite toliau iSvardytus dalykus.

2 Uzdarykite jrenginj.

3 Jjunkite jrenginio maitinima.

O] Drenazas
|sitikinkite, kad skysciai sklandziai nuteka.
Galima pasekmé: Gali laSéti vandens kondensatas.
] Sistema tinkamai jzeminta, o jZeminimo gnybtai uzverzti.
] Saugikliai arba vietiniai apsaugos jrenginiai sumontuoti
pagal §j dokumentg ir NETURI apéjimy.
] Maitinimo Saltinio jtampa atitinka jrenginio
identifikacinéje etiketéje nurodytg jtampa.
Vidiniam sujungimui panaudoti nurodyti jungiamieji
I
laidai.
] Patalpos blokas priima naudotojo sgsajos signalus.
] Jungikliy dézutéje NERA atsilaisvinusiy jungéiy arba
sugedusiy elektros komponenty.
] Kompresoriaus izoliacijos varza yra tinkama.
] Vidaus ir lauko jrenginiy viduje NERA sugadinty
komponenty arba suspausty vamzdziy.
NERA ausalo nuotékio.
]
] Sumontuoti tinkamo dydzio ir tinkamai izoliuoti vamzdziai.
] Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir
skyscio) visiSkai atidaryti.

] Perskaitéete visas montavimo instrukcijas, kaip aprasyta
montuotojo informaciniame vadove.

Patalpos blokai sumontuoti tinkamai.

[]
] Lauko jrenginys tinkamai pritvirtintas.
] Oro jleidimo / iSleidimo anga

Patikrinkite, ar bloko oro jleidimo ir iSleidimo angas
NEDENGIA popieriaus, kartono lapai ar kitos medziagos.

NETURI bati trikstamy faziy arba sukeisty faziy.

L

O] Ausalo vamzdziai (dujinio ir skysto) turi Silumos izoliacija.

10.2 Eksploatacijos bandymas

Prielaida: Maitinimo rodikliai TURI patekti j nurodytg diapazona.

Prielaida: eksploatacijos bandymg galima atlikti vésinimo arba
Sildymo rezimu.

Prielaida: Temperatiros ir veikimo rezimo nustatymas apraSomas
patalpos bloko eksploatacijos vadove...

1 Vésinimo rezimu pasirinkite Zemiausig programuojamg
temperatiirg.  Sildymo  reZimu  pasirinkite  auk&giausig
programuojamg temperatlrg. Prireikus eksploatacijos bandyma
galima isjungti.

2 Atlike eksploatacijos bandyma, nustatykite jprastg temperatdros
lygi. Vésinimo rezimu: 26~28°C, Sildymo rezimu: 20~24°C.
|sitikinkite, kad visos funkcijos ir dalys veikia tinkamai.

Sistema nustoja veikti praéjus 3 minutéms nuo bloko i§jungimo.

10.2.1 Kaip atlikti eksploatacijos bandyma

naudojantis belaidziu nuotoliniu valdikliu

1 Paspauskite @ kad jjungtumeéte sistema.

2 Vienu metu paspauskite L-J ir (Mode ).
3 Paspauskite (Te_‘mﬂ pasirinkite 7" ir paspauskite (Mede ),

Rezultatas: eksploatacijos bandymas automatiSkai sustos po
mazdaug 30 minugciy.

4 Norédami sustabdyti procedirg anksciau, paspauskite @

11 Techniniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje
Daikin svetainéje (ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas
Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas).

Jrengimo vadovas
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11 Techniniai duomenys

11.1  elektros instaliacijos schema. Simbolis Reiksme
HIGH VOLTAGE Aukstoji jtampa
Elektros instaliacijos schema pateikta kartu su bloku, ji yra ES Jutiklis "Intell Eve"
vidinéje desiniojoje patalpos bloko priekiniy groteliy puséje. utiklis "Intelligent Eye
IPM* ISmanusis maitinimo modulis
11.1.1 Suvienodintos elektros instaliacijos K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetiné relé
schemos legenda L Teka srove
Taikomy daliy ir numeracijos informacijos rasite ant jrenginio L Rite
pateiktoje elektros instaliacijos schemoje. Visy daliy numeracija L*R Reaktorius
vylfdoma. érzvabié!(ais skait.menimis didéjancia tvarka, tolesnéje M* Zingsninis variklis
apzvalgoje ji zymima "*" dalies kode. - o
M*C Kompresoriaus variklis
Simbolis |ReikSmé Simbolis |ReikSmé " L -
— M*F Ventiliatoriaus variklis
— Jungtuvas @ {Av\psa.uglnls M*P Drenazo siurblio variklis
jZeminimas
_b S Jzeminimas be M*S Sukiojimo variklis
/_ = triuk&mo MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetineé relé
e Apsauginis N Neutralus
jzeminimas (sraigtas) n=*, N=* Praginy pro ferito Serd] skaicius
- Jungtis @ Lygintuvas PAM Moduliuojamos amplitudés
Ea-- 3} Jungtis ~(-— Relés jungtis poB gnpuls:s . oK
* ausdintinés schemos ploksté
L |zeminimas @ Trumpojo jungimo p” - - P
jungtis PM* Maitinimo modulis
- :ICHCW- | Vieting instaliacija o |Gnybtas PS Maitinimo Saltinio perjungimas
—+— |saugikiis 110 |Gnybty juosta pTC* PTC termistorius
- Q* Izoliuotyjy varty dvipolis
IfNDO: OIR Patalpos blokas O @ |Laidy spaustukas tranzistorius (IGBT)
b_ Lauko blokas —TT111|Sildytuvas Q*C Jungtuvas
OUTDOOR Q*DI, KLM Nuotékio j jzeminimo grandine
X |Liekamosios sroves jungtuvas
_)/ apsaugas Q*L Apsauga nuo perkrovos
Q*M Termojungiklis
Simbolis |Spalva Simbolis Spalva Jung
. . Q*R Liekamosios srovés apsaugas
BLK Juoda ORG Oranziné
- .. R* Varzas
BLU Mélyna PNK Roziné
— R*T Termistorius
BRN Ruda PRP, PPL Violetiné
e~ RC Imtuvas
GRN Zalia RED Raudona s Ribinis unaiki
GRY  |Pika WHT Balta IS JUNGRCIS
- S*L Pladinis jungiklis
SKY BLU |Zydra YLW Geltona ~ - - -
S*NG Saltnesio nuotékio detektorius
Simbolis ReikSmé S*NPH Slégio jutiklis (aukstas slégis)
AP Spausdintinés schemos ploksté S*NPL Slégio jutiklis (Zemas slégis)
BS* liungimo/isjungimo mygtukas, S*PH, HPS* Slégio jungiklis (aukstas slégis)
valdymo jungiklis S*PL Slégio jungiklis (Zemas slégis)
BZ, H*O Zirzeklis . S*T Termostatas
C Kondensatorius S*RH drégnumo jutiklis
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Sujungimas, jungtis . . -
W, SW Vald ki
HN*, HR*, MR* A, MR* B, S*, U, S'W, S aldymo Jungiiis
V, W, X*A, K*R_*, NE SA*, F18 Virsjtampio slopintuvas
D*, V*D Diodas SR*, WLU Signalo imtuvas
DB* Diody tiltas Ss* Rinkiklis
DS* DIP jungiklis SHEET METAL Kontakty juostos fiksuotoji
E*H Sildytuvas R TOKST o
FU*, F*U, (informacijos apie Saugiklis .rans ormatornus
charakteristikas, rasite PCB, TC, TRC Siystuvas
bloko viduje) V*, R*V Varistorius
FG* Jungtis (rémo jzeminimas) V*R Dioduy tiltelis, izoliuotyjy varty
H* Laidy pyné dvipolio tranzistoriaus (IGBT)
itini duli
H*P, LED*, V*L Kontroliné lemputé, &viesos Maminimo moduls
diodas WRC Belaidis nuotolinis valdiklis
HAP Sviesos diodas (veikimo X" Gnybtas
stebéjimo, Zalias) X*M Kontakty juosta (blokas)
FTXM60~71A2V1B DAIKIN Jrengimo vadovas
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11 Techniniai duomenys

Simbolis ReikSmeé

Y*E Elektroninio plétimosi voztuvo rité

Y*R, Y*S Reversinio elektromagnetinio
voztuvo rité

Z*C Ferito Serdis
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