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1 Dokiimanlar hakkinda

1.1 Bu dokiiman hakkinda

A UYARI

Kurulum, servis, bakim, onarim ve uygulamali
malzemelerin  Daikin  talimatlarini  ("Dokiimantasyon
setinde" listelenen tim belgeler dahil) izlediginden ve ek

B G UMIEE vt 3 olarak ilgili mevzuata uygun oldugundan ve yalnizca
3.1.1  Aksesuarlar i¢ Uniteden sékmek igin.............ccccceeueee 4 kalifiye kisiler tarafindan yapildigindan emin olun. Avrupa
i ve |IEC standartlarinin uygulanacagi boélgelerde EN/IEC
4 Unite hakkinda 4 60335-2-40 uygulanabilir standarttir.
4.1 Kablosuz LAN hakkinda ...........cccccccoviiiiiiiiiiiicce, 4
411  Kablosuz LAN kullanirken alinacak dnlemler.............. 4 BILGI
4.1.2 Temel parametreler...........ccccooiiieiiiiiieiiieeesees 4 Kullanicinin ilgili dokimanlarin giktisini aldigindan emin
5 Unite montaiji 4 olun ve kullanicidan bu dokimanlari daha sonra
5.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi...........ccccvveeeninieiiiineies 4 bagvurmak iizere saklamasini isteyin.
5.1.1 ic inite montaj sahasi gereksinimleri......................... 4 Hedef kitle
52 g Gnitenin montaji .......c.cccocoeueernenn. .. 5 . .
5.2.1 Montaj plakasini takmak igin..........ccocooceiiiinienninnns 5 Yetkili montorler
5.2.2 Bir duvar deligi delmek igin .........c.ccoveiiiiiiiiiiiieee 5 E] BILGI
523 Boru baglanti noktasi kapagini gikarmak igin ............. 6 . . . o .
5.3 Drenaj borularinin baglanmasi ... 6 B_u . cihaz magazalarda, haflf_ .en.dustrlyel tesislerde ve
By o . ciftiklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan
5.3.1 Borulari sag yana, sag arkaya veya sag alta L.
DAGIAMAK IGIN ....oveeeeeeeeee e 6 veya ficari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
5.3.2 Borulari sol yana, sol arkaya veya sol alta baglamak tarafindan kullaniimak uzere tasarlanmistir.
TGN e - ... 6 Dokiimantasyon seti
533 Su kagaklarini kontrol etmek igin ...............cc.cccceei. 6
Bu dokiiman bir dokimantasyon setinin parcasidir. Tam set
6 Boru tesisati 7 sunlardan olusur:
6.1 Sogutucu borularinin hazirlanmasi............ccccveiveeiieiieeneeeen. 7 « Genel giivenlik 6nlemleri:
6.1.1 Sogutucu boru gereksinimleri ............c.cccoviiiiiiinnne 7
6.1.2  Sogutucu borularinin yaltimi...........ccocovevververeeerennn 7 * Montajdan énce okumaniz GEREKEN glivenlik talimatlari
6.2 Sogutucu borularinin baglanmasl............ccceeeeinniineieeien 7 = Format: Basili (i¢ Unite kutusundan gikar)
6.2.1 Sogv;utucu bor.ular.ml ic Uniteye bvaglamak icin e 7 . ig iinite montaj kilavuzu:
6.2.2 Sogutucu sarj ettikten sonra sogutucu boru baglanti
yerlerini kagaklar agisindan kontrol etmek igin ........... 7 = Montaj talimatlar
7 Elektrikli bile§enler 8 = Format: Basili (i¢ Uinite kutusundan ¢ikar)
7.1 Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonlari 8 = Montor basvuru kilavuzu:
7.2 lg Uniteye elektrik kablolarint baglamak igin 8 = Montaj hazirhg, iyi uygulamalar, referans verileri,...
7.3 Opsiyonel aksesuarlari (kablolu kullanici arabirimi, merkezi
kullanici arabirimi, vb.) baglamak iGin...............cccccoevevrverernne. 9 = Format: Dijital dosyalarn https://www.daikin.eu adresinde
s . bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak igin Q arama ilevini kullanin.
8 I¢ linite montajinin tamamlanmasi 9 5 . ) . o
: B N Saglanan dokimanlarin en son revizyonu bdlgesel Daikin web
8.1 Drenaj borulari, sogutucu borulari ve ara baglanti kablosunu itesind | t LiGivla temin edilebili
yalitmak iGin ..o 9 siiesinde yayinianir ve saticiniz araciligtyla temin ediiebiir.
8.2  Borulari duvar deliginden gegirmek iGin.........ccoovevirrccnirnns 9 Daikin web sitesinde urtninuiz hakkinda daha fazla bilgiyi ve tam
8.3  Uniteyi montaj plakasina sabitlemek igin 9 dokimantasyon setini bulmak igin asagidaki QR kodu tarayin.
9 Yapilandirma 10
10 igletmeye alma 10
10.1 Isletmeye alma éncesi kontrol listesi.............cccoovovuevevcereennnns 10
10.2  Bir test calistirmasi gergeklestirmek igin ............cccccooniiinns 10
10.2.1  Kablosuz uzaktan kumanda ile test galistirmasi Orijinal talimatlar Ingilizce yazilmistir. Diger tim diller asil talimatlarin
gerceklestirmek iGin ..o 10 cevirileridir.
11 Teknik veriler 10 Teknik miihendislik verileri
11,1 Kablo $EMASI.....iiiiiiiiiiiei e 11 = En son teknik verilerin bir alt kiimesine b6|gese| Daikin web
11.1.1  Birlesik kablo semasi agiklayic bilgiler 1 sitesinden (genel erigsime agik) ulasilabilir.
= En son teknik verilerin tam setine Daikin Business Portal
Uzerinden ulasilabilir (kimlik denetimi gerekir).
ITHALATCI FIRMA
DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC.
Gllsuyu Mabhallesi, Fevzi Cakmak Caddesi, Burcak Sokak No: 20
34848 Maltepe - ISTANBUL / TURKIYE
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2 Ozel montor giivenlik talimatlar

Tel: +90 216 453 27 00
Faks: +90 216 671 06 00
Cagri Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

2

Ozel montor giivenlik
talimatlari

Her zaman asagidaki guvenlik talimatlarina ve yodnetmeliklerine

uyun.

Unite montaiji (bkz. "5 Unite montaji" [» 4])

A

UYARI

Montaj bir montajci tarafindan yapilacak, malzeme segimi
ve montaj ilgili mevzuata uygun olacaktir. Avrupa'daki ilgili
standart EN378 sayil standarttir.

A

UYARI

Cihaz, mekanik hasari 6nleyecek sekilde ve surekli calisan
tutusma kaynaklari (6rnegin, acik alevler, galisan gazlh
cihaz veya galismakta olan elektrikli isitici) bulunmayan iyi
havalandirilan bir odada saklanmalidir. Odanin blyuklugu
Genel glivenlik 6nlemlerinde belirtildigi gibi olmalidir.

A

iKAZ
Metal donatilar veya metal levhalar igeren duvarlar igin
olasi 1sinma, elektrik carpmasi veya yangin sorunlarini

ortadan kaldirmak icin duvara gémull boru ve duvardan
gecen delikler icin duvar kapag kullanin.

Boru tesisati (bkz. "6 Boru tesisati” [» 7])

L UYARI: HAFIF YANICI MADDE

Bu unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutugkandir.

A

IKAZ
Split sistemin borular ve birlesme baglantilari, borulari
dogrudan i¢ unitelere baglayan baglantilar haricinde, dolu

bir alan icindeyken daimi birlesme baglantilariyla
yapilacaktir.

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

iKAZ

= Konik kesimin dogru yapilamamasi sogutucu gazi
kacagina neden olabilir.

= Konik borulari KESINLIKLE tekrar kullanmayin.
Sogutucu gaz kagaklarini 6nlemek igin yeni havsalar
kullanin.

= Uniteyle birlikte verilen havsa basli somunlari kullanin.
Farkli havsa somunlarinin kullaniimasi, sogutucu gaz
kagaklarina neden olabilir.

Elektrik tesisati (bkz. "7 Elektrikli bilesenler” [» 8])

A

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM

RiSKi

UYARI

Glg besleme kablolari icin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo
kullanin.

A

UYARI

= Tim kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafindan BAGLANMALI ve ulusal elektrik tesisati
mevzuatina uygun OLMALIDIR.

= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

= Sahada temin edilen tim bilesenler ve tim elektrik
yapilari mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

A

UYARI

Glg beslemesinde eksik veya yanlis bir N fazi varsa,
cihaz arizalanabilir.

= Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir
sebeke borusuna, darbe emicisine veya telefon
topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmalarina neden olabilir.

= Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

= Elektrik kablolarini  kablo kelepgeleri kullanarak
sabitleyin ve kablolarin keskin kenarlarla ve borularla,
Ozellikle de yiksek basing tarafindaki borularla temas
etmemesine dikkat edin.

= Hasar gormis kablolari, uzatma kablolari veya yildiz
sistemi baglantilarint KULLANMAYIN. Aksi takdirde,
asiri 1Isinma, elektrik carpmalari veya yangin meydana
gelebilir.

= Bu initede bir inverter bulundugundan KESINLIKLE faz
ilerletme  kapasitori  kullanmayin. Faz ilerletme
kapasitori performansi dusurir ve kazalara yol agabilir.

A

UYARI

Asiri gerilim kategorisi Il altinda tam ayirma saglayan,
temas noktasi bosluklari arasinda en az 3 mm olan tim
kutuplardan baglanti kesen tipte bir kesici kullanin.

A

UYARI

Besleme kablosu =zarar gorurse tehlikeye meydan
vermemek icin imalatgi, onun servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

UYARI

Giig beslemesini i¢ (initeye BAGLAMAYIN. Aksi takdirde,
elektrik carpabilir veya yangin gikabilir.

UYARI

= Yerel olarak satin alinan elektrik parcalarini urtnin
icerisinde KULLANMAY N.

= Drenaj pompasi vb. icin gu¢ beslemesini terminal
blogundan dallanma YAPMAYIN. Aksi takdirde, elektrik
garpabilir veya yangin gikabilir.

UYARI

Bu borular ¢cok sicak olacagindan ara baglanti kablolarini
1s1 yalitimsiz bakir borulardan uzak tutun.

Kutu hakkinda

3.1 I¢ linite
BiLGI
Asagidaki  sekiller 6rnek niteliindedir ve sistem

yerlesiminize tam olarak UYMAYABILIR.
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4 Unite hakkinda

3.141 Aksesuarlan i¢ liniteden s6kmek icin
1 Cikarn:

= Paketin alt kisminda bulunan aksesuar ¢antasi,

« g Unitenin arkasina takili olan montaj plakasi,

= On 1zgarada bulunan yedek yapisma SSID etiketi.

a b ¢ d e f g

1% 1% 1 1x 2x 2x% 2x

Montaj kilavuzu

Kullanim kilavuzu

Genel glivenlik 6nlemleri

Yedek SSID yapisma etiketi

Titanyum apatit koku giderici filtre ve gimus alerjen

giderici hava temizleme filtresi

I¢ tinite tespit vidasi (M4x12L). Bkz. "8.3 Uniteyi montaj

plakasina sabitlemek igin" [ 9].

g Kablosuz uzaktan kumanda igin kuru pil AAA.LRO3
(alkalin)

h Kablosuz uzaktan kumanda (kullanici arayiizli) askisi

i Kablosuz uzaktan kumanda (kullanici arayiizii)
j Montaj plakasi

= Yedek SSID yapigsma etiketi. Yedek yapisma etiketini ATMAYIN.
Gelecekte ihtiya¢g duyulmasi ihtimaline kargi glvenli bir yerde
saklayin (6rn. 6n izgaranin degistiriimesi durumunda yeni 6n
1zgaraya takin).

x

®Q0TO

-

4 Unite hakkinda

AAQL UYARI: HAFIF YANICI MADDE

Bu Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

4.1 Kablosuz LAN hakkinda

Ayrintili spesifikasyonlar, montaj talimatlari, ayar yontemleri, SSS,
uygunluk beyani ve bu kilavuzun son  sUrimd igin
app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.

Okr0

BILGI: Uygunluk beyani

= Daikin Industries Czech Republic s.r.o., bu Unitenin
icindeki radyo ekipmaninin 2014/53/EU Direktifi ile
uyumlu oldugunu beyan eder.

= Bu Unite, 2014/53/EU Direktifi tanimina gére kombine
ekipman olarak kabul edilir.

411 Kablosuz LAN kullanirken alinacak
onlemler
Yakininda KULLANMAYIN:

= Tibbi cihazlar. Ornegin kalp pili veya defibrilatér kullanan kisiler.
Bu Urin, elektromanyetik girisime neden olabilir.

= Otomatik kontrol donanimlar. Ornegin otomatik kapilar veya
yangin alarmi ekipmanlari. Bu Uriin, ekipmanin hatal ¢calismasina
neden olabilir.

= Mikrodalga firini. Kablosuz LAN iletisimlerini etkileyebilir.

4.1.2 Temel parametreler

Ne Deger

Frekans aralgi 2400 MHz~2483,5 MHz
Radyo protokolu IEEE 802.11b/g/n
Radyo frekans kanali 1~13

Cikis glict 13 dBm

Etkin 1sima giici 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /
14 dBm (11n)

DC 14V /100 mA

GUg beslemesi

5 Unite montaji

BILGI

Unitenin parcalarinin (6n panel, elektrik kablo kutusu, én
1zgara...) nasil agildigi veya kapatildigi konusunda emin
degilseniz, agma ve kapatma prosedurleri igin Unitenin
montajci referans kilavuzuna basgvurun. Montér basvuru
kilavuzunun yeri igin bkz. "1.1 Bu dokiman hakkinda" [» 2].

A UYARI

Montaj bir montajci tarafindan yapilacak, malzeme segimi
ve montaj ilgili mevzuata uygun olacaktir. Avrupa'daki ilgili
standart EN378 sayili standarttir.

5.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi

A UYARI

Cihaz, mekanik hasari 6nleyecek sekilde ve surekli calisan
tutusma kaynaklari (6rnegin, acik alevler, calisan gazl
cihaz veya galigsmakta olan elektrikli isitici) bulunmayan iyi
havalandirilan bir odada saklanmalidir. Odanin blyukligu
Genel glivenlik 6nlemlerinde belirtildigi gibi olmalidir.

511 i¢ linite montaj sahasi gereksinimleri

BILGI

Ses basinci seviyesi 70 dBA'dan azdir.

= Hava akigi. Hava akisini hi¢ bir seyin engellemediginden emin
olun.

= Drenaj. Yogusma suyunun dogru sekilde bosaltilabildiginden emin
olun.

= Duvar yalitimi. Duvardaki kosullar 30°C ve %80 bagil nemi
astiginda veya duvara taze hava girdiginde, ek yalitim gereklidir
(minimum 10 mm kalinlik, polietilen kdpuk).

* Duvar mukavemeti. Duvar veya zeminin Unite agirhgini
destekleyecek kadar guglu olup olmadigini kontrol edin. Herhangi
bir risk varsa, uniteyi monte etmeden 6nce duvar veya zemini
glclendirin.

= Aralik birakma. Uniteyi zeminden en az 1,8 m mesafede
yerlestirin, duvarlar ve tavandan olan mesafeler igin asagidaki
gereksinimleri géz 6nitinde bulundurun:

o
[5¢]
Al

Montaj kilavuzu
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5 Unite montaji

5.2 g linitenin montaj

5.21 Montaj plakasini takmak igin

1 Montaj plakasini gegici olarak takin.
2 Montaj plakasini tesviye edin.

3 Delme noktalarinin merkezlerini bir serit metre kullanarak
duvara isaretleyin. Serit metrenin ucunu ">" sembolline
yerlestirin.

4 M4x25L vidalarla (sahada tedarik edilir) montaj plakasini
duvara sabitleyerek kurulumu bitirin.

BiLGI
Cikarilan boru baglanti noktasi kapagi montaj plakasi
cebinde tutulabilir.

1: 990
117 a b c h ag c¢ e a 126
o N = = 7 7 | SN B
o g P o ) ) l
1BICIEIAE
—1 —
idnrmeoo |Tunie o
2 (w i
N
= o
b=, N\ ‘
o ot (H o
0 , ©
i
j: 400

(mm) k: #460

a Onerilen montaj plakasi tespit noktalari g Gaz borusu ucu

b Boru baglanti noktasi kapagi igin cep h  Sivi borusu ucu

¢ Su terazisi yerlestirme tirnaklar i Unite merkezi

d  GO6muli boru igin delik j Gaz borusu uzunlugu

e Serit metreyi gosterildigi gibi kullanin k  Sivi borusu uzunlugu

1 Boru delik merkezi igin noktayi dlgiin ">" (sola dogru) I Unitenin ¢ikintisi

f2 Boru delik merkezi igin noktay élgin ">" (saga)

ab

5.2.2 Bir duvar deligi delmek igin

I\
Metal donatilar veya metal levhalar igeren duvarlar icin
olasi I1sinma, elektrik garpmasi veya yangin sorunlarini @80
ortadan kaldirmak igin duvara gémdili boru ve duvardan c
gecen delikler icin duvar kapag kullanin.

DIKKAT b a (mm)

Su sizintisini énlemek igin borularin etrafindaki bosluklari a  Goémili duvar borusu (sahadan temin edilir)

sizdirmaziik malzemesi (sahadan temin edilir) ile b Macun (sahadan temin edili)
M . ¢ Duvar deligi kapagi (sahadan temin edilir)
tikadiginizdan emin olun.

Y

B o . ) . 4 Kablo baglantilari, sogutucu borulari ve drenaj borularini
1 Duvarda digari dogru egimli 80 mm'lik bir gegis deligi agin. tamamladiktan  sonra, bosluu  macunla  doldurmayi

2 Delige gémuli bir duvar borusu yerlestirin. UNUTMAYIN.

3 Duvar borusuna bir duvar kapagi takin.

FTXM60~71A2V1B DAIKIN Montaj kilavuzu
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5 Unite montaji

5.2.3 Boru baglanti noktasi kapagini gikarmak
icin

5.3.2 Borulari sol yana, sol arkaya veya sol alta
baglamak igin

. BILGi

Borular saga, sag alta, sola veya sol alta baglamak icin
boru baglanti noktasi kapagr CIKARILMALIDIR.

1 Boru portu kapagini bir kil testere kullanarak 6n 1zgara iginden
kesin.

2 Bir yarim dairesel gubuk ege kullanarak kesim c¢izgisi boyunca
capaklari temizleyin.

DIKKAT
On 1zgaraya zarar verecegdinden boru portu kapagini
¢ikarmak icin yan keski KULLANMAYIN.

5.3 Drenaj borularinin baglanmasi

5.3.1 Borulan sag yana, sag arkaya veya sag
alta baglamak igin

BILGI
Fabrika varsayilani sag yandan boru baglantisidir. Sol
yandan boru baglantisi igin borulari sagdan cikarin ve sol

tarafa takin.

1 Drenaj hortumunu yapiskan vinil bant ile sogutucu akigkan
borularinin altina tutturun.

2 Drenaj hortumu ve sogutucu akiskan borularini yalitim bandi ile
birlikte sarin.

Cc

B

A Sag yandan boru baglantisi

B Sag alttan boru baglantisi

C Sag arkadan boru baglantisi

a Sag yandan boru baglantisi igin boru portu kapagini
buradan g¢ikarin

b Sag alttan boru baglantisi igin boru portu kapagini
buradan g¢ikarin

. BiLGI

Fabrika varsayilani sag yandan boru baglantisidir. Sol
yandan boru baglantisi igin borulari sagdan gikarin ve sol
tarafa takin.

1 Sag taraftaki yalitim tespit vidasini sékiin ve drenaj hortumunu
cikartin.

2 Sol taraftaki drenaj tapasini ¢ikartin ve bunu sag tarafa takin.
DIKKAT
Yerlestirirken drenaj tapasina yaglama yagi (sogutucu

akigkan yagi) UYGULAMAYIN. Drenaj tapasi bozulabilir ve
tapadan drenaj kagagina neden olabilir.

3 Drenaj hortumunu sol tarafa takin ve tespit vidasiyla sikmayi
unutmayin; aksi takdirde su sizintisi meydana gelebilir.
TIET

a Yalitim tespit vidasi
b  Drenaj hortumu

4 Drenaj hortumunu yapigkan vinil bant kullanarak sogutucu
akigkan borularinin alt tarafina tutturun.

Sol yandan boru baglantisi

Sol arkadan boru baglantisi

Sol alttan boru baglantisi

Sol yandan boru baglantisi icin boru portu kapagini
buradan ¢ikarin

Sol alttan boru baglantisi icin boru portu kapagini
buradan ¢ikarin

o O D>

o

5.3.3 Su kagaklarini kontrol etmek igin

1 Hava filtrelerini ¢ikarin.

2 Drenaj tavasina yavas yavas yaklasik 1 | su dokin ve su
ka(;aklarml kontrol edin.

“ﬁ?ﬁ@;

Montaj kilavuzu
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6 Boru tesisati

6 Boru tesisati

6.1 Sogutucu borularinin hazirlanmasi

6.1.1 Sogutucu boru gereksinimleri

I\
Split sistemin borulari ve birlesme baglantilari, borulari
dogrudan i¢ Unitelere baglayan baglantilar haricinde, dolu
bir alan icindeyken daimi birlesme baglantilariyla
yapilacaktir.

DIKKAT

Borular ve dider basing igerikli parcalar sogutucu icin
uygun olacaktir. Sogutucu borularn icin fosforik asitle
oksijeni giderilmis dikissiz bakir kullanin.

= Borularin icindeki yabanci maddeler (imalat yaglari da dahil)
<30 mg/10 m'den daha az olmalidir.

Sogutucu borularinin gapi

Dis Unite Uzerindeki bagdlantilarda olan ¢aplarin aynisini kullanin:

Sinif Boru dis ¢api (mm)
Sivi borusu Gaz borusu
60 76,4 @12,7
71 76,4 15,9

Sogutucu borularinin malzemesi
Boru malzemesi
Fosforik asitle oksijeni giderilmis dikissiz bakir

Havsali baglantilar

Yalniz tavlanmis malzeme kullanin.

Boru sertlik derecesi ve et kalinhgi

Dis cap (@) | Sertlik derecesi | Kalinlik (t)@
6,4 mm (1/4") Tavlanmis (O)  |20,8 mm 2
12,7 mm (1/2") @i
15,9 mm (5/8") >1 mm

@ lgili mevzuata ve (initenin maksimum c¢alisma basincina (bkz.
Unitenin isim plakasi Gizerindeki "PS High") bagli olarak daha
blyuk boru kalinhgr gerekebilir.

6.1.2 Sogutucu borularinin yalitimi

= Yalitim malzemesi olarak asagidaki degerlere sahip polietilen
kopuk kullanin:

= 1IsI aktarma orani 0,041 ila 0,052 W/mK (0,035 ila 0,045 kcal/
mh°C)

= 1si1 direnci en az 120°C

= Yahtim kalinhg:

Boru dis ¢api (@,) | Yalitimig capi (@) | Yahtim kalinhg (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

Sicaklik 30°C'den ve bagil nem%80'den yuksekse, bu durumda
yalitim yuzeyinde yogusmanin ©6nlne gecilmesi icin yaltim
malzemelerinin kalinligi en az 20 mm olmalidir.

6.2 Sogutucu borularinin baglanmasi
TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

6.2.1 Sogutucu borularini i¢ liniteye baglamak
icin

AML UYARI: HAFIF YANICI MADDE
Bu Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutugkandir.

= Boru uzunlugu. Sogutucu borularini mimkin oldugunca kisa
tutun.

1 Sogutucu borularinin Uniteye baglantisini havsal baglantilar
kullanarak yapin.

2 Vinil bant kullanarak sogutucu boru baglantisini sararak her
turda bandin genisliginin en az yarisi kadar bindirme yapin. Isi
yalitim borusu kapaginin yarigini yukarida tutun. Bandi ¢ok siki
sarmaktan kaginin.

ALY

Isi yalitim borusu kapagi (i¢ Unite tarafinda)
Havsali baglantilar

Sivi borusu (yahtimli) (sahadan temin edilir)

Gaz borusu (yahtimli) (sahadan temin edilir)

Is1 yalitim borusu kapagindaki yarik yukari bakiyor
Vinil bant (sahada temin edilir)

-0 Q0T O

3 ¢ Unitedeki sogutucu borularini, ara baglanti kablosunu ve
drenaj hortumunu yalitin: Bkz. "8.1 Drenaj borulari, sogutucu
borulari ve ara baglanti kablosunu yalitmak igin" [» 9].

DIKKAT

Tum sogutucu borularini yaltmay! ihmal etmeyin. Agikta
kalan borular yogusmaya neden olabilir.

6.2.2 Sogutucu sarj ettikten sonra sogutucu
boru baglanti yerlerini kagaklar agisindan
kontrol etmek igin

1 Dis Unitenin montaj kilavuzundaki talimatlara gore kagak testleri
gerceklestirin.
Sogutucu sarj edin.

Sarj ettikten sonra sogutucu kagak kontroli yapin (asagiya
bakin).

ic mekandaki sahada yapilan sogutucu baglant: yerlerinde
sizdirmazlik testi

1 Minimum 5 g sogutucu/yil hassasiyete sahip bir kagak testi
yéntemi kullanin. Maksimum c¢alisma basincinin (Unite isim
plakasi Uzerindeki "PS Yiksek" degerine bakin) en az 0,25 kati
basing kullanarak kagaklari test edin.

Kacak tespit edilmesi durumunda

1 Sogutucuyu geri kazanin, baglanti yerini onarin ve testi
tekrarlayin.

FTXM60~71A2V1B
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7 Elektrikli bilesenler

7 Elektrikli bilegenler
TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM

A RISKi

A UYARI

Gug besleme kablolari igin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo
kullanin.

UYARI

Asiri gerilim kategorisi Il altinda tam ayirma saglayan,
temas noktasi bosluklari arasinda en az 3 mm olan tim
kutuplardan baglanti kesen tipte bir kesici kullanin.

A

UYARI

Besleme kablosu =zarar gorurse tehlikeye meydan
vermemek icin imalatci, onun servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

UYARI

Giig beslemesini i¢ (initeye BAGLAMAYIN. Aksi takdirde,
elektrik carpabilir veya yangin cikabilir.

UYARI

= Yerel olarak satin alinan elektrik parcalarini Grinin
icerisinde KULLANMAYIN.

= Drenaj pompasi vb. icin gu¢ beslemesini terminal
blogundan dallanma YAPMAYIN. Aksi takdirde, elektrik
garpabilir veya yangin gikabilir.

A
A
A

UYARI

Bu borular ¢ok sicak olacagindan ara baglanti kablolarini
1s1 yalitimsiz bakir borulardan uzak tutun.

>

71 Standart kablo elemanlarinin

spesifikasyonlari

DIKKAT

Tek parca (tek damarl) teller kullanmanizi éneririz. Orgilii
tellerin kullanilmasi durumunda, ug¢ kelepgesinde dogrudan
kullanim igin veya yuvarlak sikistirma stilindeki terminale
yerlestirme igin iletkenin ucunu saglamlastirmak amaciyla
orguleri hafifce bukin. Ayrintilar montajci  referans
kilavuzundaki "Elektrik kablo baglantilari yapilirken ana
esaslar" bolimiinde agiklanmaktadir.

@ DIKKAT

= Gug besleme ve ara baglanti kablolarini birbirinden ayri
tutun. Ara baglanti kablolari ve glg¢ besleme kablolari
kesisebilir, ancak paralel GIDEMEZ.

= Olabilecek elektrik girisimlerini 6nlemek igin her iki
kablolama arasindaki mesafenin DAIMA en az 50 mm
olmasi gerekir.

Elektrik baglantilari,

montaj kilavuzu ile ulusal elektrik kablo

baglantisi dizenlemeleri ya da uygulama esaslarina gore yerine
getirilmelidir.

1

ic Uniteyi montaj plakasi kancalarina yerlestirin. "A" isaretlerini
kilavuz olarak kullanin.

IC
b

Montaj plakasi (aksesuar)
Ambalaj malzemesi pargasi
Ara baglanti kablosu

Kablo kilavuzu

Q0T

BILGI

Uniteyi ambalaj malzemesi parcasi ile destekleyin.
Ornek:

~40 (mm)

2

Not:

On paneli ve ardindan servis kapagini agin. Agma prosediirii
icin Montajci referans kilavuzuna basvurun. Montor basvuru
kilavuzunun yeri igin bkz. "1 Dokimanlar hakkinda" [» 2].

Dis liniteden gelen ara baglanti kablosunu duvardaki delikten,
i¢ Unitenin arkasindan ve 6n taraftan gegirin.

Ara baglanti kablosunun o6nceden soyulmus olmasi

durumunda uglari yalitim bandiyla kapatin.

4

Bilesen

Ara baglanti Voltaj 220~240V

kablosu (ig>dis) | Kablo boyutu

uyumlu kablo kullanin
4 damarli kablo

Minimum boyut 1,5 mm?

Sadece c¢ift yalitim sunan ve
gecerli voltaja uygun olan

Kablonun ucunu bukan.

Toprak kagagi
devre kesici / artik
akim devre kesici

Ulusal kablo tesisat yonetmeliklerine uygun
OLMALIDIR

7.2 i¢ liniteye elektrik kablolarini

baglamak igin

A UYARI

Unitenin kiigiik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullaniimasini dnlemek igin gerekli dnlemleri alin. Kiguk
hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.

a Terminal blogu
b  Elektrik bilesen blogu
c Kablo kelepgesi

Kablo uclarini yaklasik 15 mm soyun.

Kablo renklerinin i¢ Unite terminal bloklari tzerindeki terminal
rakamlarina karsihk gelmesini saglayin ve vidalari ilgili
terminallere saglam sekilde vidalayin.

Topraklama kablosunu ilgili terminale baglayin.
Telleri terminal vidalar ile sikica sabitleyin.

Saglam sekilde baglandigindan emin olmak icin kablolari gekin
ve ardindan kablolari kablo tutucuyla sabitleyin.

Montaj kilavuzu
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8 i¢ linite montajinin tamamlanmasi

10 Kablolari, servis kapadi saglam sekilde oturacak bicimde
yerlestirin ve ardindan servis kapagini kapatin.

7.3 Opsiyonel aksesuarlar (kablolu
kullanici arabirimi, merkezi
kullanici arabirimi, vb.) baglamak
icin

1 Elektrik kablolari kutusu kapagini ¢ikarin (gerekirse agma iglemi
Montajci referans kilavuzuna basvurun)

2 Baglanti kablosunu S21 konektoriine takin ve kablo demetini
asagidaki sekilde gosterildigi gibi gekin.

3 Elektrik kablosu kutusu kapagini geri yerlestirin ve kablo
demetini yukaridaki sekilde gosterildigi gibi etrafindan cekin.

8 i¢ linite montajinin
tamamlanmasi

8.1 Drenaj borulari, sogutucu borulari
ve ara baglanti kablosunu yalitmak
icin

{5\\\\
-\C)g¥

Yarik

Is1 yalitim borusu kapagi
Sivi borusu

Gaz borusu

Drenaj borusu

Ara baglanti kablosu
Yaltim bandi

Vinil bant

Q o0

@

SQ Q20T QO

1 Drenaj borulari, sogutucu borulari ve elektrik kablo baglantilari
bitirildikten sonra, sogutucu akiskan borulari, ara baglanti
kablosu ve drenaj hortumunu yalitim bandiyla birlikte sarin. Her
turda bandin genisliginin en az yarisi kadar bindirme yapin.

12/ L
/.

_~
s

|
5
s 2¢O
Drenaj hortumu

Ara baglanti kablosu

Montaj plakasi (aksesuar)

Sogutucu borulari

I¢ tinite tespit vidasi M4x12L (aksesuar)
Alt gévde

-0 Q0T

8.2 Borulari duvar deliginden gegirmek
icin

1 Sogutucu akigskan borularini montaj levhasi Uzerindeki boru
dogrultusu boyunca dizeltin.

Drenaj hortumu

Bu deligi macun veya tamir harci ile doldurun
Yapiskan vinil bant

Yalitim bandi

Montaj plakasi (aksesuar)

®©Q0TQ

@ DIKKAT

= Sogutucu borularini BUKMEYIN.

= Sogutucu akigkan borularini alt gévdeye veya o6n
1zgaraya BASTIRMAYIN.

2 Drenaj hortumunu ve sogutucu borularini duvar deliginden
gecirin ve boslugu macunla kapatin.

8.3  Uniteyi montaj plakasina
sabitlemek igin

1 g Uniteyi montaj plakasi kancalarina yerlestirin. "A" isaretlerini
kilavuz olarak kullanin.

FTXM60~71A2V1B
Daikin oda klimasi
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9 Yapilandirma

2 Unitenin alt gdvdesini her iki elinizle montaj plakasi alt kancalari
Uzerine oturacak sekilde bastirin. Kablolarin hicbir yerde
EZILMEDIGINDEN emin olun.

Not: Ara baglanti kablosunun i¢ Uniteye sikismadigina dikkat edin.

3 ¢ Gnitenin alt kenarina, montaj plakasi kancalarini sikica
kavrayana kadar iki elinizle bastirin.

4 2 adet i¢ Unite tespit vidasi M4x12L (aksesuar) kullanarak i¢
Uniteyi montaj plakasina sabitleyin.

9 Yapilandirma

BiLGI
1 odaya 2 i¢ Unite monte edildiginde, 2 kullanici arayuzi
icin farkli adresler ayarlayin. Proseddr i¢in montdr basvuru
kilavuzuna basvurun; konum igin bkz. "1.1 Bu dokiman

hakkinda" [» 2].

10 isletmeye alma

DIKKAT

Genel devreye alma kontrol listesi. Bu bdlimdeki
devreye alma talimatlarinin yaninda, Daikin Business
Portal (kimlik dogrulama gerekir) iginde genel bir devreye
alma kontrol listesi de bulunur.

Genel devreye alma kontrol listesi bu bdolimdeki
talimatlarin  tamamlayicisidir ve devreye alma ve
kullaniciya devretme sirasinda bir kilavuz ve rapor sablonu
olarak kullanilabilir.

DIKKAT

Uniteyi DAIMA termistérler ve/veya basing sensérleri/
anahtarlari ile calistirin. AKSI TAKDIRDE, kompresér
yanabilir.

10.1 isletmeye alma 6ncesi kontrol
listesi

1 Unitenin montajindan sonra, asadida listelenen égeleri kontrol
edin.

Uniteyi kapatin.
3 Uniteye enerji verin.

Montor basvuru kilavuzunda aciklandigi sekilde, tim
montaj talimatlarini okuyun.

i¢ tiniteler dogru sekilde monte edilmelidir.

Dis iinite dogru sekilde monte edilmelidir.

Hava girisi/cikisgi

HENEREERNE

Unitenin hava giris ve cikisinin kagit, mukavva veya
baska bir madde ile engellenmedigini kontrol edin.

EKSIK faz veya ters faz olmamalidir.

L]

Sogutucu akigkan borular (gaz ve sivi) termal olarak
yalitilmahdir.

L]

O] Drenaj
Drenaj akisinin rahat oldugundan emin olun.
Olasi sonug: Yogusma suyu damlayabilir.

] Sistem dizgin sekilde topraklanmal ve toprak
terminalleri sikilmalidir.

] Sigortalar veya yerel olarak takilan koruma cihazlari bu
kilavuza uygun olmalidir ve baypas EDILMEMELIDIR.

] Giic besleme gerilimi, Unite tanitma etiketi Uzerindeki
gerilime uymalidir.

] Belirtilen kablolar ara baglanti kablosu olarak kullanilir.

] ic Ginite kullanici arabiriminin sinyallerini alir.

] Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya
hasarli elektrik bileseni bulunmamalidir.

] Kompresorin izolasyon direnci NORMAL olmalidir.

] ic ve dis Unitelerin igerisinde KESINLIKLE hasarl bilegen
veya sikismig borular bulunmamalidir.

] KESINLIKLE sogutucu akigkan kagagi bulunmamalidir.

] Dogru boyutta borular désenmeli ve borular dogru sekilde
yalitiimahdir.

] Dis Unitedeki durdurma vanalan (gaz ve sivi) tamamen
acik olmalidir.

10.2 Bir test calistirmasi
gerceklestirmek igin
Onkosul: Gii¢ beslemesi belirtilen aralikta OLMALIDIR.

Onkosul: Test calistirmasi sojutma veya Isitma modunda
gerceklestirilebilir.

Onkosul: Sicaklik ayari, isletim modu... igin i¢ (nitenin kullanim
kilavuzuna basvurun.

1 Sogutma modunda, programlanabilir en duslk sicakligr segin.
Isitma modunda, programlanabilir en yuksek sicaklidi segin.
Gerekirse test calistirmasi devre digi birakilabilir.

2 Test calistirmasi tamamlandidinda, sicakhdi normal bir
seviyeye ayarlayin. Sogutma modunda: 26~28°C, Isitma
modunda: 20~24°C.

3 Tum fonksiyonlarin ve pargalarin diizgin galistigindan emin
olun.

4 Unite KAPALI konuma getirildikten 3 dakika sonra sistem
galismayi durdurur.

10.2.1 Kablosuz uzaktan kumanda ile test

caligtirmasi gergeklestirmek icin

1 Sistemi agmak igin @ Uizerine basin.

2 ve lizerine ayni anda basin.
A . . - ) . .
3 |rm| {izerine basin, 1 segimini yapin ve Uzerine basin.

Sonug: Test calistirmasi isletimi yaklasik 30 dakika sonra otomatik
olarak durur.

4 Isletimi daha erken durdurmak igin @ Uzerine basin.

11 Teknik veriler

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bdlgesel Daikin web
sitesinden (genel erisime acik) ulasilabilir.

Montaj kilavuzu
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11 Teknik veriler

= En son teknik verilerin tam setine Daikin Business Portal Sembol Anlami
Gzerinden ulagilabilir (kimlik denetimi gerekir). HIGH VOLTAGE Yiiksek gerilim
IES Akilli gbz sensori
11.1 Kablo semasi IPM* Akilli giig moduli
Kablo semasi liniteyle birlikte verilir ve i¢ linite 6n 1zgarasinin K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Manyetik role
sag i¢ tarafinda yer alir. L Canli
. . A L* Bobin
11.1.1 Birlesik kablo semasi acgiklayici bilgiler -
L*R Reaktor
Uygulanan parcalar ve numaralandirma igin Unitenin Uzerindeki M* Kademe motoru
kablo baglanti semasina bakin. Parga numaralandirma, her bir parca MC K - :
icin artan duzende Arap rakamlari ile ve asagidaki genel bakista Ompresor motoru
parca kodunda "*" ile gosterilir. M*F Fan motoru
Sembol |Anlami Sembol |Anlami M*P Drenaj pompas| motoru
__~ ___ |Devre kesici D Koruyucu topraklama M*S Yon degistirme motoru
‘b 4:\ Guriitisiz toprak MR*, MRCW*, MRM*, MRN Manyetik réle
< N Notr
e Koruyucu topraklama n=* N=* Ferrit gekirdekten gegis sayis|
(vidasi) PAM darbe genlik modilasyonu
- Baglanti @ Dogrultucu PCB* Baski devre karti
&3 &3[}- Konektor =  |RGle konektorii PM* Gli¢ modulu
L |Toprak @ Kisa devre konektorii PS Anahtarlamali gii¢ besleme
PTC* PTC termistor
-zl W:-:|Saha kablolari o Terminal Q* Gegit kapis! izole edilmis Gift
—+— |sigorta [TT7 |Terminal seridi kutuplu transistor (IGBT)
L |lg tinite O @ |Kablo kelepgesi QC Devre kesici
INDOOR Q*DI, KLM Toprak kagagi devre kesicisi
b_ Dis Unite —TTTH|Isitici Q'L Asir yiik koruyucu
OUTDOOR
T - Q*M Termal anahtar
Artik akim cihazi -
_)/ Q*R Artik akim cihazi
R* Direng
Sembol |Renk Sembol Renk R*T Termistor
BLK Siyah ORG Turuncu RC Alicl
BLU Mavi PNK Pembe S*C Sinir anahtari
BRN Kahverengi PRP, PPL Mor S*L Samandirali anahtar
GRN Yesil RED Kirmizi S*NG Sogutucu kagak detektorii
GRY  |Gri WHT Beyaz S*NPH Basing sensori (yiiksek)
SKY BLU|Gok mavisi YLW Sari S*NPL Basing sensorii (algak)
Sembol Anlami S*PH, HPS* Basing anahtari (yliksek)
AP Baski devre karti S*PL Basing anahtari (algak)
BS* Basma buton ACMA/KAPAMA, ST Termostat
isletim anahtari S*RH Nem sensori
BZ, H*O ikaz sesi S*W, SW* isletim anahtari
c* Kapasitor SA*, F1S Dalgalanma siperi
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Baglanti, konektor SR*, WLU Sinyal alici
\l-/lN\;VF)'(If;-\ '\:(I*R';:':‘NMER*—B‘ s% U, SS* Secim anahtari
D* VD Diyot SHEET METAL Terminal seridi sabitleme plakasi
: P TR Trafo
DB* Diyot koprusi TC TRC Verici
Ds* DIP anahtari ‘ end
V*, R*V Varistor
E'H Isitici V*R Diyot képriisi, Izoleli gift kutupl
e . * iyot kdpris, Izoleli gift kutuplu
FU*, F*U, (6zellikleri icin, Sigorta it M -
t tor (IGBT dil
{initenizin igindeki PCB'ye bakin.) ransistor (IGBT) glig moddld
. o WRC Kablosuz uzaktan kumanda
FG Konektor (gévde topraklamasi) - Terminal
H* Kablo demeti o Termf”al -
H*P, LED*, V'L Pilot lamba, 151k yayan diyot erminal seridi (blok)
. - . Y*E Elektronik genlesme vanasi
HAP Isik yayan diyot (servis monitoru bobini
esil
yesi) Y*R, Y*S Tersleyici solenoid vana bobini
FTXM60~71A2V1B DAIKIN Montaj kilavuzu
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11 Teknik veriler

Sembol Anlami

Z*C Ferrit gekirdek

ZF, Z*F Gurdlta filtresi
Montaj kilavuzu DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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