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Ohutusabinoud

Enne seadme kasutamist lugege . .
Ij:i_] pohjalikult I4bi ettevaatusabindud. See seade on taidetud jahutusainega R32.

Siin kirjeldatud ettevaatusabindud on liigitatud jargmiselt: HOIATUS ja ETTEVAATUST. Mdlemad sisaldavad olulist
ohutusteavet. Jargige kindlasti kdiki ettevaatusabindusid.
Markuste HOIATUS ja ETTEVAATUST tahendus on alljargnev.

A HOIATUS................ Nende juhiste néuetekohaselt jargimata jatmisega voib kaasneda kehavigastus v6i surm.

A ETTEVAATUST .....Nende juhiste nduetekohaselt jargimata jdtmisega voib kaasneda varakahju v6i kehavigastus,
mis vOib konkreetsest olukorrast soéltuvalt olla raske.

Kaesolevas juhendis kasutatud ohutusstiimbolitel on alljargnev tdhendus:

0Jérgige kindlasti juhiseid. 9 Looge kindlasti maaihendus. ®Arge seda kunagi proovige.

Kontrollige parast paigaldamist stisteemi talitlust torgete suhtes ning selgitage kasutusjuhendi abil kliendile, kuidas
ohukonditsioneeri kasutada ja seda hooldada.
Originaaljuhised on inglise keeles. Muudes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste télked.

/\HOIATUS

» Pidage paigaldust6id puudutavates kiisimustes néu edasimuiija véi kvalifitseeritud spetsialistiga.
Arge proovige 6hukonditsioneeri ise paigaldada. Néuetele mittevastava paigaldusega vdib kaasneda veelekke, elektrildokide saamise
vOi tulekahju oht.

» Paigaldage 6hukonditsioneer kdesolevas paigaldusjuhendis toodud suuniste kohaselt.
Noéuetele mittevastava paigaldusega voib kaasneda veelekke, elektrilddkide saamise vdi tulekahju oht.

» Kasutage paigaldustoddel kindlasti ainult selleks ette nahtud lisatarvikuid ja osi.
Ette ndhtud osade kasutamata jatmisega voib kaasneda seadme kukkumise, veelekke, elektrilodkide saamise voi tulekahju oht.

» Paigaldage 6hukonditsioneer aluspinnale, mis on seadme kaalu kandmiseks piisavalt tugev.
Ebapiisava tugevusega aluspinna kasutamisega vdivad kaasneda seadme kukkumine ja kehavigastused.

+ Elektritdddel tuleb jargida asjakohaseid kohalikke ja riiklikke maaruseid ning kaesolevas paigaldusjuhendis toodud

suuniseid. Kasutage kindlasti iksnes ette nahtud toiteahelat.
Ebapiisava vdimsusega toiteahela kasutamise ja nduetele mittevastava t66ga voib kaasneda elektriléokide saamise vdi tulekahju oht.

+ Kasutage sobiva pikkusega kaablit.
Arge kasutage harujuhtmeid ega pikendusjuhet, sest sellega voib kaasneda llekuumenemise, elektrilédkide saamise vai tulekahju oht.

* Veenduge, et kogu juhtmestik on korralikult kinnitatud, kasutusel on ette nahtud juhtmed ning klemmihendused

ega juhtmed ei ole deformeerunud.
Noéuetele mittevastavad Uhendused voi juhtmete sobimatu fikseerimine vdib pdhjustada lilemaarast kuumenemist véi tulekahju.

» Kui kaabeldate toiteallikat ning Uhendate sise- ja valiseadmete vahelisi juhtmeid, tuleb juhtmed paigutada nii,

et juhtploki kaant oleks véimalik korralikult sulgeda.
Juhtploki kaane nduetele mittevastava paigutusega voib kaasneda elektrilddkide saamise, tulekahju voi klemmide llekuumenemise oht.

+ Kui toitejuhe on kahjustunud, peab ohutuse tagamiseks tootja, hooldusesindaja véi muu sarnaselt kvalifitseeritud
isik selle asendama.

+ Kui paigaldamise ajal lekib jahutusgaasi, tuulutage viivitamatult ruumi. 0
Kui jahutusaine puutub kokku lahtise tulega, voib tekkida murgine gaas.

» Kontrollige stisteemi parast paigaldamist jahutusgaasi lekke suhtes. 0
Kui jahutusgaas lekib ruumi ja puutub kokku soojusallikaga (naiteks soojapuhuri, ahju voi pliidiga), vdib tekkida mirgine gaas.

» Kui paigaldate 6hukonditsioneeri vdi muudate selle asukohta, dhutustage kindlasti jahutuskontuuri, et selles
ei oleks o6hku, ja kasutage Uksnes ette nahtud jahutusainet (R32 - vastavalt seadme tehnilistele andmetele.

Jahutusaineid ei ole lubatud omavahel vahetada.)
Kui jahutuskontuuris on 6hku voi teisi vdorkehi, pdhjustab see tlemaarast réhu téusu, millega vdivad kaasneda seadmestiku kahjustused
ja isegi kehavigastused.

Kinnitage paigaldamise ajal jahutusaine torud korralikult oma kohale, enne kui kéivitate kompressori.
Kui jahutusaine torud ei ole kompressori kaivitamise ajal kinnitatud ja sulgeventiil on avatud, tdmmatakse siisteemi sisse dhku, mis pohjustab
jahutustsuklis Ulemaarast rohku, millega vbivad kaasneda seadmestiku kahjustused ja isegi kehavigastused.

Lilitage stisteemi tlihjaks pumpamisel kdigepealt valja kompressor ja eemaldage seejarel jahutusaine torud.
Kui kompressor té6tab ja sulgeventiil on tihjaks pumpamise ajal avatud, tdmmatakse jahutusaine torude eemaldamisel siisteemi sisse dhku,
mis pdhjustab jahutustslklis Glemaarast rohku, millega vdivad kaasneda seadmestiku kahjustused ja isegi kehavigastused.

Maandage kliimaseade. 9
Arge maandage seadet tehnovérgu toru, piksevarda ega telefoni maandusjuhtme kiilge. Néuetele mittevastava maandusega vaib
kaasneda elektrilbtkide saamise oht.

Paigaldage kindlasti rikkevoolukaitselUliti.
Rikkevoolukaitsellliti paigaldamata jatmisega voib kaasneda elektrilédkide saamise voi tulekahju oht.

Rakendage piisavaid meetmeid, et takistada vaikestel loomadel valisseadme kasutamist pesakohana.
Elektriliste osadega kokku puutuvad vaikesed loomad véivad pbhjustada talitiushaireid, suitsu ja suttimist. Palun juhendage klienti, et ta hoiaks
seadme Umbruskonda puhtana.
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Ohutusabinoud

/N\ETTEVAATUST

» Arge paigaldage 6hukonditsioneeri kohta, kus on tuleohtliku gaasi lekkimise oht. ®
Gaasilekke korral voib gaasi kogunemine 6hukonditsioneeri 1dheduses pdhjustada tulekahju.

« Ainult kvalifitseeritud isik v6i jahutusainet kasitseda, lisada, eemaldada ja kérvaldada.

 Jargige kaesolevas paigaldusjuhendis toodud suuniseid ning paigaldage tlihjendustorustik, mis tagab
nduetekohase aravoolu, ja isoleerige torustik kondensatsiooni valtimiseks.
Noéuetele mittevastava tlihjendustorustikuga voib kaasneda veeleke siseruumides ja varakahju.

» Pingutage torumutrit ette ndhtud meetodi kohaselt, nditeks piirmomendimutrivétmega.
Kui torumutter on liiga pingul, vdib see parast pikaajalist kasutust méraneda, mis pohjustab jahutusaine lekkimist.

» See seade on mdeldud kasutamiseks spetsialistidele vdi valjadppega kasutajatele kauplustes, kergetddstuses ja
pollumajandusettevdtetes voi tavakasutajatele ari- ja kodukeskkonnas.

* Heliréhutase on madalam kui 70 dB(A).

Lisatarvikud
®-0

(A Paigaldusplaat 1 | (@ Kaugkontrolleri hoidik 1 | © Kasutusjuhend 1
i iidi i AAA-tllpi kuivelemendiga
Tltaanapatlldlst desodoreeriv 2 @ ! P . 9 2 @ Paigaldusjuhend 1
filter patarei. LRO3 (leelis) - @ -le
© Juhtmeta kaugkontroller 1 ® Siseseadme kinnituskruvi 2
(M4 x 12L)

Kasutuspiirangud

Ohutu ja efektiivse to6tamise tagamiseks kasutage slisteemi jargmistes temperatuuri ja 6huniiskuse vahemikes.

Jahutamine Kiite
Valistemperatuur —-10~46°C —25~24°C
Sisetemperatuur 18~32°C 10~30°C
Ruumi dhuniiskus <80%@)

(@) Kondensatsiooni ja vee seadmest valja tilkumise valtimiseks. Kui temperatuur vdi huniiskus on lle nende vaartuste,
véivad aktiveeruda ohutusseadised ja klimaseade ei pruugi té6tada.

Kaugkontrolleri seadistatud temperatuurivahemik on:

Jahutamine Kiitmine Funktsioon AUTO
18-32°C 10-30°C 18-30°C
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Paigalduskoha valimine

Enne paigalduskoha valimist peab paigaldajal olema kasutaja néusolek.

1.

B Eesti

Siseseade

+ Siseseade tuleb paigaldada kohta, mis vastab jargmistele tingimustele:

1) siseseadme paigaldusskeemidel ette ndhtud paigaldustingimused on taidetud;

2) dhu sisselaske ja 6hu valjalaske kontuuridel ei tohi olla takistusi;

3) seade ei tohi jaada otsesesse paikesevalgusse;

4) seade asub soojus- vdi auruallikatest eemal;

5) paigalduskohas ei ole voimalusi masinadli aurude tekkeks (see voiks lihendada siseseadme kasutusiga);

6) tagatud on kilma (sooja) 6hu ringlus kogu ruumis;

7) seade asub transistorstuttega luminofoorlampidest (inverter- vdi kiirsuiitelampidest) eemal, sest need vbivad vahendada
kaugkontrolleri leviulatust;

8) seade peab asuma televiisorist voi raadioslsteemist véhemal 1 m kaugusel (seade voib pdhjustada pildi voi heli hairitust);

9) vdimaldab paigaldamist soovitatud kdrgusele (1,8 m);

10)paigaldusruumis ei tohi olla pesupesemise seadmeid.

11)seade peab olema paigaldatud nii, et see ei tekitaks mehaanilisi kahjustusi.

Juhtmeta kaugkontroller

+ Lulitage sisse koik ruumis olevad luminofoorlambid, kui neid leidub paigalduskohas, ning tehke kindlaks koht,
kus siseseade votab kaugkontrolleri signaale nduetekohaselt vastu (7 m ulatuses).



Paigaldamiseelsed ettevalmistused

1. Esipaneeli eemaldamine ja paigaldamine !

* Eemaldusmeetod

1) Pange sdrmed pdhiseadmel olevatesse siivenditesse (ks vasakul ja
Uks paremal kdljel) ning avage esipaneeli, kuni tunnete takistust.

2) Jatkake esipaneeli avamist — likake paneeli paremale ja tbmmake seda
enda suunas, et esipaneeli telg tuleks vasakult kiiljelt lahti. Likake
esipaneeli telje paremalt kiljelt vabastamiseks paneeli vasakule ja
tdmmake seda enda suunas.

* Paigaldusmeetod
Joondage esipaneeli kinnitusklambrid soontega ja likake 16puni sisse.
Seejarel sulgege aeglaselt. Suruge kinnitusklambrite fikseerimiseks
tugevalt alumise pinna paneeli keskosale. Ulakonks

OO0 tahistatud ala
(3 asukohta)

2. Eesmise vére eemaldamine ja paigaldamine

* Eemaldusmeetod
1) Eemaldage dhufiltri valja votmiseks esipaneel.
2) Eemaldage eesmiselt vorelt 3 kruvi.

3) Eesmisel vorel on tahise 000 ees 3 llakonksu.
Tédmmake eesmist vore ettevaatlikult Uhe kdega ja vajutage teise
kae sdrmedega konksud alla.

f——

IR

Kui tootamiseks ei ole ruumi, sest seade asub lae lahedal
/\ ETTEVAATUST

» Kasutage kindlasti kaitsekindaid.

Pange mdlemad kéed eesmise vore keskkoha alla ning suruge seda lGiheaegselt lles ja 1) Likake dles.
tdmmake enda poole. :
* Paigaldusmeetod

1) Paigaldage eesmine vore ja kinnitage korralikult Glakonksud (3 asukohta).
2) Kruvige eesmisele vorele 3 kruvi.

3) Sisestage dhufilter ja paigaldage seejarel esipaneel oma kohale.

2) Témmake

. . . . enda poole.
3. Erinevate aadresside seadistamine

Kui Ghte ruumi on paigaldatakse 2 siseseadet, saab 2 juhtmeta kaugkontrollerit
seadistada erinevate aadresside jaoks. Muutke aadressi

satet kahest seadmest Uhel.

Jélgige looga Idikamisel, et te ei kahjustaks

Uhtegi Idhedalasuvat detaili.

1) Eemaldage kaugkontrolleri patareipesa kaas
ja ldigake looka.

>
2) Vajutage samaaegselt |3/, @ ja [CoFe). @g’
Look
3) Vajutage m valige R, vajutage (@Fan). [ Look  [AADRESS]
(Siseseadme TOOTULI vilgub umbes 1 minut.) LOJI;BNi\iE ;
4) Vajutage TOOTULE vilkumise ajal
siseseadme SISSE/VALJA lulitile.
<
+ Kui seadistamist ei saa TOOTULE vilkumise ajal taielikult ’
tehtud, korrake seadistamisprotseduuri uuesti algusest e TOOTULI
peale. o'®
+ Kui seadistamine on I6ppenud, viib nupu umbes  |owerr(a5 - Siseseadme

. o . . 2 it SISSE/
5 sekundit all hoidmine kaugkontrolleri eelmisele kuvale. VALJA
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Paigaldamiseelsed ettevalmistused

4, HA-susteemiga iUhendamisel

(Juhtmega uhendatud kaugkontroller, tsentraalne kaugkontroller,

juhtmevaba adapter jne.)

1) Eemaldage metallplaadist elektrijuhtmestiku kate.
(Vaadake osa Metallplaadist elektrijuhtmestiku katete eemaldamise/ki

nnitamise meetodid.)

2)Kinnitage Uhendusjuhe konnektoriga S21 ja tdommake kaablikimpu nagu naidatud joonisel.

3)Paigaldage elektrijuhtmestiku kate tagasi oma kohale ja tbmmake kaablik

impu nii, nagu on naidatud joonisel.

S21 juhtmevaba Paigutage
= Kérgkaideldava kontvérgu adapteri HA-juhe nagu
siisteemi Gihendamise juhtmekimp  ndidatud joonisel
konnektor - -
(821) i.
| L

Uhendamise

S21 muude seadmete

juhtmekimp

Metallplaadist elektrijuhtmestiku katete eemaldamise meetod

1) Eemaldage eesmine .
vore. ‘ Témmake

2) Eemaldage §D7
elektrikjuhtmete karp /
e, > > Kinnitus-

klamber

3) Tostke metallplaadist
elektrijuhtmestiku i —
katte tilemist osa,
tdmmake osa o= \
ettepoole ja =

eemaldage 3
kinnitusklambrit.

Kinnitus-
klamber

*Olenevalt klassist 25, 35 voib karbi valimus olla erinev.
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Siseseadme paigaldusskeemid

@ Paigaldusplaat

kg%\/@) Paigaldusplaat

/

- Haak
=

AIumin%

Maérgistus

Eesmine vore (tagakiilg)

B Siseseadme kinnitamine
Haakige alumise raami haagid
paigaldusplaadi (B kilge.

Kui haakide haakimine on raske,
votke eesmine vore maha.

B Siseseadme eemaldamine

Paigaldusplaadi kinnituskruvi
(ei ole komplektis: M4 x 25L)

Paigaldusplaat @ tuleb
kinnitada seinale, mis
“— suudab siseseadme
raskust kanda.

Lukake mérgistatud ala (eesmise vore
alumise osa juures) Ules, et vabastada
haagid. Kui nende vabastamine on raske,
votke eesmine vore maha.

Esipaneel

Kaugus seintest

Laest 30 mm v6i ronkem

Tihendag
e toruava
pilu kitiga.

Loigake
soojusisolatsioonitoru
sobivasse pikkusesse ja
mahkige selle Umber teip,
jalgides, et isolatsioonitorule

(mblemal kiiljel) P ° ~ ei jaks thtegi Ghupilu.
véhemalt 50 mm /./ A .
- Siseseadme
- & valimus voib
: mdnel mudelil
Kruvid :
Ohufiltrid M4 x 16L erineda.

Titaanapatiidist desodoreeriv filter (2)

Titaanapatiidist
desodoreeriv filter

Hoolduskate
Hoolduskate on eemaldatav.

Mahkige isolatsioonitoru
viimistluslindiga alt Gles.

B Avamismeetod
1) Eemaldage hoolduskatte kruvi.
2) Tommake hoolduskate noolega
naidatud suunas horisontaalselt.
3) Tommake alla.

TITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Enne @ kaugkontrolleri
hoidiku seinale kruvimist
veenduge, et
juhtsignaalid jouavad
korralikult
siseseadmesse.

——)

(]

=/ e &

%

©Juhtmeta@ I ’//&

kaugkontroller

@ Kaugkontrolleri hoidik

Kaugkontrolleri hoidiku kinnituskruvi
(ei ole komplektis: M3 x 20L)
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Siseseadme paigaldamine

/\ HOIATUS

« Kasutage ainult lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on valmistanud vai kinnitanud DAIKIN.
+ Seadme peab paigaldama paigaldaja, materjalide ja paigaldise valik peab vastama kehtivatele seadustele. Euroopas tuleb

jargida rakenduvat standardit EN378.

1. Paigaldusplaadi paigaldamine
+ Paigaldusplaat tuleb paigaldada seinale, mis on siseseadme raskuse toetamiseks piisavalt tugev.
1) Kinnitage paigaldusplaat ajutiselt seinale, veenduge, et paneel on taiesti ihetasaselt ja markige seinale puurimiskohad.

2) Kinnitage paigaldusplaat kruvidega seinale.

Soovituslikud paigaldusplaadi kinnituskohad ja mé6tmed

Paigaldusplaadi soovitatavad Asetage nendele
kinnituspunktid (kokku 7 punkti) klambritele lood. Seina lébiva augu @65

T R0 es

237 | 9
I

< i
ol

Tilhjendusvooliku asukoht

285

Gaasitoru ots

—r
|
|
I
|
T

Vedelikutoru ots 3‘

770

Pange torukanali kate

sellesse taskusse. Kasutage méddulinti

nagu naidatud.
Pange mdddulindi
ots punkti [>.

Eemaldatud
torukanali katet voib
hoida paigaldusplaadi
taskus.

Eemaldatud
toru ava kate

L
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Siseseadme paigaldamine

2,

/\ ETTEVAATUST

Seina augu puurimine ja seinasisese toru paigaldamine

» Kui seinas on metallkarkass vdi metallplaat, kasutage labiviikavas kindlasti Sisekily <= Valikillg
seinasisest toru ja seinakatet, et valtida véimalikku Glekuumenemise, Seinasisene toru
elektrildokide saamise voi tulekahju ohtu. (valjavarustus) Tihendusmaterjal

» Tihendage torude timber olevad 6hupilud kindlasti tihendusmaterjaliga,
et valtida vee lekkimist.

1) Puurige seina labiviikava labimddduga 65 mm nii, et aval oleks véljapoole Seinaava kate

suunatud ré6pkaldepind. (valjavarustus)

2) Sisestage avasse seinatoru.

3) Sisestage seinatorusse seinakate.

4) Kui olete paigaldanud jahutusaine torud, juhtmestiku ja tiihjendustorustiku, tihendage toru ava dhupilu kitiga.

Seinasisene toru
(véljavarustus)

Siseseadme paigaldamine

« Kui vajalik on jahutusaine torude painutamine vi termotddtlus, péorake
tdhelepanu alljargnevatele ettevaatusabindudele.
Valede to6votete kasutamisel voib kuulda olla ebatavalist heli.

1) Arge suruge jahutusaine torusid jduga alumisele raamile.
2) Arge suruge jahutusaine torusid jduga eesmisele vérele.

» Eemaldage torukanali kate nii, nagu on naidatud allpool.

1) Ldigake torukanali kate jdhvsaega eesmise vore seest ara.
Viige jdhvsae tera suivendi juurde ja I6igake torukanali kate piki
ebalhtlast sisepinda ara.

2) Parast torukanali katte ara I6ikamist viilige. Eemaldage poolimara
ndelviili abil 1dikepinnalt teravad aared.

» Kui kasutate torukanali katte &ra |6ikamiseks népitstange, kahjustaks see eesmist voret. Arge kasutage napitstange.
» Kandke torukanali katte eemaldamise ajal kindaid.

3-1. Torud paremal, paremal taga v6i paremal all

1) Kinnitage tuhjendusvoolik liimuva vinullteibiga jahutusaine
torude alumisele kiiljele.
2) Mahkige jahutusaine torude ja tihjendusvooliku Gmber Torud paremal pool

|SO|eerte| p' . Eemaldage torukanali kate siit,
et paigaldada toru paremale kiljele.

Torud

paremal taga
Torud

paremal all

Mahkige jahutusaine
toru ja tiihjendusvoolik
isoleerteibiga kimbuks.

Eemaldage torukanali kate siit, et
paigaldada toru parempoolsesse alaossa.
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Siseseadme paigaldamine

3) Viige tihjendusvoolik ja jahutusaine torud labi seinaava ning
paigutage siseseade seejarel paigaldusplaadil olevatele
konksudele, l1ahtudes /\siseseadme Ulaosale mérgitud tahistest.

@ Paigaldusplaat

4) Avage esipaneel ja seejarel hoolduskate.
(Vaadake enne paigaldamist ettevalmistusi kasitlevat osa.)
5) Viige valiseadmest algav seadmetevaheline juhe Iabi seinas
oleva labiviikava ja seejarel |18bi siseseadme tagakilje.
Tdmmake see |abi esikulje. Painutage t66 lihtsustamiseks
sidumistraatide otsad eelnevalt Glespoole. (Kui kdigepealt on
vaja maha koorida seadmetevahelise juhtme otsade kesta,

——(@®) Paigaldusplaat

Kui koorite tihendusjuhtme
kestad eelnevalt maha,

koitke juhtme otsad kleeplindiga kokku.) katke otsad isoleerteibiga, 'Jiizdmeﬂse“e
6) Suruge siseseadme alumist raami mélema kéega, et oL iisustaca Juntme
paigaldada see paigaldusplaadi konksudele. Veenduge, Juhtme [&biviimine
et juhtmed ei j3a siseseadme serva vahele.
3-2. Torud vasakul, vasakul taga vo6i vasakul all
Tuhjenduskorgi ja tlihjendusvooliku asukoha muutmine
* Palgaldam"le. vasakule ku'_jele . . Tiihjendusvooliku kinnituskoht
1) Keerake vélja paremal olev isolatsiooni * Ttihjendusvoolik asub seadme tagakiilel.
kinnituskruvi ja eemaldage tihjendusvoolik.
2) Eemaldage vasakpoolsel kiiljel olev { ]
tihjenduskork ja paigaldage see paremale
kC||jJe|e. Japaig g P Vasak kilg @ . @ Parem kiilg
3) Sisestage tiihjendusvoolik ja pingutage Seadme esikllg

komplekti kuuluva isolatsiooni Paigaldamine vasakule kiiljele| | Paigaldamine paremale kiiljele
\ (tehase vaikepaigaldus)

kinnituskruviga. Isolatsiooni // \ , Isolatsiooni
* (Kruvi pingutamata jatmine vaib Kinnituskruvi e

T —— Kinnituskruvi
pdhjustada vee lekkimist.)
Tuhjendusvoolik —7

\_ Tuhjendusvoolik

1) Kinnitage tuihjendusvoolik limuva vinuilteibiga jahutusaine Eomaliage
torude alumisele kiiljele. torukanali kate
siit, et paigaldada
toru vasakule kiljele.

Torud
vasakul pool
Eemaldage torukanali kate siit, et paigaldada Torud
torud vasakpoolsesse alaossa. vasakul taga

Torud vasakul all

2) Uhendage tithjendusvoolik tiihjenduskorgi asemel kindlasti

- . Tiihjenduskorgi paigaldamine
tiihjenduspordiga. ! gtpaig

&
A\ ey

Bnup Arge kandke tiihjenduskorgi

sisestamise ajal sellele
maéardedli (jahutusdli).
Maérdedli kahjustab
tihjenduskorki ning
pohjustab selle lekkimist.

Sisestage
kuuskantvéti (4 mm).
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Siseseadme paigaldamine

3) Vormige jahutusaine torud, lahtudes

paigaldusplaadile méargitud torustiku
kontuurist. \ L

N —

4) Viige tihjendusvoolik ja jahutusaine torud

Iabi seinaava ning paigutage siseseade

) ! Tiihjend lik—" Ny 2777775
seejarel paigaldusplaadil olevatele Hhendusvool ‘\4'75{-_’—, ey
konksudele, lahtudes siseseadme Tihendage 550 \' -—\/@5‘
Ulaosale margitud tahistest A. ava kiti vGi

5) Tdmmake sisse seadmetevaheline juhe. tihendusmaterjaliga. Uhendage kokku
vinudlteibiga.

6) Uhendage seadmetevahelised torud.

7) Mahkige jahutusaine torude ja tiihjendusvooliku tmber isoleerteipi nii,
nagu on naidatud parempoolsel joonisel (juhul, kui paigutate
tihjendusvooliku l&bi siseseadme tagakiilje).

8) Olge ettevaatlik, et seadmetevaheline juhe ei jadks siseseadme vahele,
ning suruge siseseadme alumist serva mdlema kaega, kuni see fikseerub
korralikult paigaldusplaadi konksudele. Kinnitage siseseade
paigaldusplaadile, kasutades siseseadme kinnituskruvisid (M4 x 12L).

3-3. Seinasisene torustik

Jargige suuniseid, mis on toodud osas, mis kasitleb torude paigutamist
vasakule kuljele, vasakpoolsele tagakiljele vdi vasakpoolsesse alaossa.

1) Sisestage tihjendusvoolik joonisel naidatud siigavusele, et see ei tuleks
tihjendustorust valja.

10

Mahkige isoleerteip Gmber
jahutusaine torude painutatud osade.
Iga teibikeerd peab vahemalt poole

laiuse ulatuses katma eelmist.

Seadmesisene juhe

®
% Paigaldusplaat

Jahutusaine
torud

Alumine raam

Sisestage
tuhjendusvoolik

selle stigavuseni,

et see ei tuleks
tihjendustorust vélja.

z

® Siseseadme kinnituskruvi

(M4 x 12L) (2 asukohta)

E‘/ Sisesein

50mm
VoI
rohkem

/

Tuhjendusvoolik

Vintulkloriidist

Vaélissein

|.| tiihjendustoru

(VP-30)
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Siseseadme paigaldamine

Elektriskeem

Uhtne juhtmediagrammi legend
Kasutatud osade ja nummerduse kohta leiate lisateavet seadmel olevalt juhtmediagrammi kleebiselt. Osade numbrid on kujutatud araabia
numbritega iga osa puhul kasvavas jarjekorras ning need on alltoodud Ulevaate juures osa koodi simboliga "*".
/ KAITSELULITI @ KAITSEMAANDUS
—.— UHENDUS KAITSEMAANDUS (KRUVI)
[c o] (= D» PISTIK @ ALALDI
JT- MAANDUS —-)— RELEEPISTIK
o W - VALJAJUHTMED Iﬁ‘ LUHISEPISTIK
—+— KAITSE —O— KLEMM
_’&‘_ SISESEADE LT 1] KLEMMI LIIST
INDOOR
0_&_ VALISEADE o e JUHTMEKLAMBER
OUTDOOR
BLK : MUST GRN : ROHELINE ROOSA WHT : VALGE
BLU : SININE GRY : HALL LILLA YLW : KOLLANE
BRN : PRUUN ORG : ORANZ PUNANE
AP TRUKKPLAAT PS TOITEALLIKA LOLITI
BS* SISSE/VALJA SURUNUPP, KAIVITUSLULITI PTC* POSITIIVSE TEMPERATUURITEGURIGA
TERMISTOR
BZ, H*O SUMISTI Q* ISOLEERITUD PAISUGA
BIPOLAARTRANSISTOR (IGBT)
c* KONDENSAATOR Q*DI LEKKEVOOLUAHELA KAITSELULITI
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, UHENDUS, PISTIK QL ULEKOORMUSKAITSE
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*,
U, V, W, X*A, K'R_*
D*, V*D DIOOD Q™M TERMOLULITI
DB* SILDALALDI R* RESISTOR
Ds* KIIPLULITI R*T TERMISTOR
E*H KUTE RC VASTUVOTJA
F*U, FU* (OMADUSTE KOHTA KAITSE s*C PIIRLULITI
LEIATE LISATEAVET SEADME
SEEST TRUKKPLAADILT) .
FG* PISTIK (KORPUSE MAANDUS) S*L UJUVLOLITI
H* KAABLIKIMP S*NPH SURVEANDUR (KORGE)
H*P, LED*, V*L SIGNAALLAMP, VALGUSDIOOD S*NPL SURVEANDUR (MADAL)
HAP VALGUSDIOOD (TEENINDUSMONITOR ROHELINE) S*PH, HPS* ROHULULITI (KORGE)
KORGEPINGE KORGEPINGE S*PL ROHULULITI (MADAL)
IES INTELLIGENTSE SILMA ANDUR ST TERMOSTAAT
IPM* INTELLIGENTNE TOITEMOODUL S*W, SW* KAIVITUSLULITI
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M MAGNETRELEE SA*, F1S LIIGPINGEPIIRIK
L PINGESTATUD SR*, WLU SIGNAALI VASTUVOTJA
L* MAHIS Ss* SELEKTORLULITI
L*R REAKTOR SHEET METAL KLEMMLIISTU FIKSEERITUD PLAAT
M* SAMM-MOOTOR TR TRAFO
M*C KOMPRESSORMOOTOR TC, TRC SAATESEADE
M*F VENTILAATORI MOOTOR V*, R*V VARISTOR
M*P TUHJENDUSPUMBA MOOTOR V*R SILDALALDI
M*S POORDEMOOTOR WRC JUHTMEVABA KAUGKONTROLLER
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETRELEE X* KLEMM
N NEUTRAALNE X*M KLEMMI LIISTU (PLOKK)
n =% N=* FERRIITSUDAMIKU LABIMISE ARV Y*E ELEKTROONILINE PAISUMISKLAPI MAHIS
PAM IMPULSS-AMPLITUUDMODULATSIOON Y*R, Y*S REVERSIIVSE SOLENOIDKLAPI MAHIS
PCB* TRUKKPLAAT z*C FERRIITSUDAMIK
PM* TOITEMOODUL ZF, Z*F MURAFILTER

/\ ETTEVAATUST

« Pdhitoite vélja ja uuesti sisse lulitamisel jatkub té6tamine automaatselt.

/\ HOIATUS

+ KORGEPINGE - veenduge enne remonditddde tegemist, et kondensaator ei ole pingestatud.

« Talitlusrikke v6i vee lekkimise oht!
Arge peske ise 8hukonditsioneeri sisemust.

B Eesti




Siseseadme paigaldamine
4. Juhtmestik

/\ HolATUS

1) Koorige juhtme otsade kesta (15 mm).

2) Sobitage juhtme varvid siseseadme ja valiseadme riviklemmidel olevate klemmi numbritega ning kruvige juhtmed

korralikult vastavate klemmide kdlge.
3) Uhendage maandusjuhtmed vastavate klemmidega.

4) Témmake juhtmeid veendumaks, et need on kindlalt fikseeritud, ja kinnitage juhtmed seejarel juhtmehoidikuga.
5) Vormige juhtmed nii, et hoolduskate sobitub korralikult oma kohale, ja sulgege seejarel hoolduskate.

laJlellell] | —

Riviklemm
Elektrikomponentide karp

4

Vormige juhtmed nii, et hoolduskate
sobitud korralikult oma kohale.

©

Kinnitage juhtmehoidik korralikult nii,
et juhtmed ei oleks tilemaéraselt pingul.

AN

Kasutage

Juhtmehoidik

ettendhtud juhtmettlpi.

Fikseerige juhtmed korralikult
klemmikruvidega.

Seadmesisene juhe, 4 soonega,
1,5 mm?2 v6i rohkem
HO5RN

Vélisseade

82831653

[ ok

e

Siseseade 5

)

=]

Fikseerige juhtmed korralikult
klemmikruvidega.

Arge kasutage harujuhtmeid, keerutatud juhtmeid, pikendusjuhtmeid ega tahthargnemisega (ihendusi, sest sellega vdib

kaasneda Ulekuumenemise, elektrildokide saamise voi tuleka

hju oht.

Arge kasutage toote sees kohalikust kaubandusvérgust soetatud elektrilisi komponente. (Arge kasutage tiihjenduspumba
ega muude komponentide toitega varustamiseks riviklemmi haruiihendusi.) Selle juhise eiramisega voib kaasneda

elektrildokide saamise voi tulekahju oht.

Arge iihendage toitejuhet siseseadmega. Selle juhise eiramisega véib kaasneda elektrilddkide saamise véi tulekahju oht.

Kasutage kdikide pooluste lahti Ghendamise lulitit vdhemalt 3 mm kontaktipunktide vahega.

12
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Siseseadme paigaldamine

5. Tuhjendustorustik

4)Kasutage tlihjendusvooliku pikendamisel kaubanduses
saadaolevat pikendusvoolikut, mille siselabimdét on

16 mm. Soojusisoleerige kindlasti pikendusvooliku
siseseadmesse jaav osa.

O

®
Siseseadmega
kaasasolev ttihjendusvoolik

tthjendusvoolik

m::;::::::::.

Soojusisolatsiooni
toru (ei ole komplektis)

3)Kui vajalik on
tihjendusvoolik
2)Eemaldage u pikenduse vai
N _ éhufiltrid ja sisseehitatud
1)Uhendage e e | valage tiihjendusto-
tiihjendus- suunatud kaldega. tihjendusa- rustiku
voolik nii, lusele veidi paigaldamine, o <
nagu on Vesilukk ei ole lubatud. Vett, et kaSUtage —Y
kirjeldatud Arge asetage vooliku kontrollida, vooliku ::Ij*
paremal. otsa vette. kas vesi esiotsaga
voolab Uhilduvaid
takistusteta osasid.
[Vooliku esiotsa
joonis
Siseseadme © Tihjendusvooliku pikendus

5)Kui tihendate jaika poluvintilkloriidist toru (nominaalse
l1abimd6duga 13 mm) otse siseseadmele kinnitatud
tiihjendusvoolikuga, mis on vajalik sisseehitatud torustiku
paigaldamisel, kasutage ihendamiseks kaubanduses
saadaolevat tiihjendusmuhvi (nominaalse labimé6duga
13 mm).

Siseseadmega
kaasasolev
thjendusvoolik

voolikumuhv

Kaubanduses saadaolev

(nominaalse labimédduga 13 mm)

Kaubanduses saadaolev jaik
polavinudlkloriidist toru

(nominaalse |abimdoduga 13 mm)

6. Juhtmevaba adapter (valikuline)

Paigaldamine:
» Paigutage juhtmevaba adapter vastu haake (1).
» Lukustage adapter alla vajutades (2).

Eemaldamine: paigaldamisele vastupidine protsess.

B Eesti
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Jahutusaine torustiku uhendamine

1. Toruotsa profileerimine Im]
Eemaldage teravad &ared.

(Loigake tapselt
o6ige nurga all.)

1) Kasutage toru otsa I6ikamiseks toruldikurit.
2) Eemaldage teravad aared nii, et 16ikepind on

. . . Profileerimine
suunatud alla, et killud ei kukuks toru sisse. Paigaldage allpool naidatud asukohta,
3) Pange torule torumutter. YA prcﬁiileeagrrinrrisl?gﬁzriist Standardne profileerimistooriist
. . ) e Sidurttupi Tiibmutri tGd
4) Profileerige toru. ZZ ; 'Eszta/nts Sidurtlitpi (Ridgid-tiitip) (Imperial-mﬂg)
5) Kontrollige, kas profileerimine on nduetekohane. A 0-0,5mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Kontrollitud

Toru ots peab olema
tihtlaselt ringjooneliselt
profileeritud.

Profiili sisepind peab
olema veatu.

Veenduge, et torumutter
on kinnitatud.

/\ HoIATUS

+ Arge kasutage profileeritud osal mineraaldli.

+ Valtige mineraaldli slisteemi sattumist, sest see vahendaks seadmete kasutusiga.

+ Arge kunagi kasutage torusid, mida on eelmistes paigaldistes juba kasutatud. Kasutage ainult seadme tarnekompleki
kuuluvaid osi.

+ Arge kunagi pange R32 seadmesse kuivatit, sest see liihendaks seadme kasutusiga.

+ Kuivatusaine vdib lahustuda ja slisteemi kahjustada.

« Kaitske ja sulgege jahutusaine torud, et valtida nende mehaanilist kahjustamist.

» Nouetele mittevastava profileerimisega voib kaasneda jahutusgaasi lekkimine.

2. Jahutusaine torud
/\ ETTEVAATUST

» Kasutage pbhiseadmele kinnitatud torumutrit. (Seelabi valdite torumutri kulumisest tingitud méranemist.)

» Kandke gaasi lekkimise valtimiseks jahutusdli iksnes profileeritud osa sisepinnale. (Kasutage seadme R32 jaoks ette
nahtud jahutusdli.)

+ Kasutage torumutrite pingutamiseks piirmomendimutrivétit, et valtida torumutrite kahjustamist ja gaasi lekkimist.

Joondage mdlema profileeritud osa keskmed ja pingutage torumutreid kdega 3 voi 4 péérde vorra. Pingutage seejarel
torumutrid piirmomendimutrivétmete abil taielikult.

[Oli pealekandmine] [Pingutamine]
Arge kandke jahutuséli Kandke jahutuséli Momendimdotevoti
valispinnale profileeritud osa —l

sisepinnale.

Torumutter
Mutrivoti

Torukoost
N Torumutter
Arge kandke jahutusdli torumutrile,
et valtida mutri pingutamist liiga
suure pingutusmomendiga.

Torumutri pingutusmoment

Gaasillhendus Vedelikuihendus
3/8 tolli 1/4 tolli
32,7-39,9N*m 14,2-17,2Ne*m
(330-407 kgf » cm) (144-175 kgf « cm)

2-1. Ettevaatusabindud torutéodel Hip P—— sein
1) Kaitske toru lahtist otsa tolmu ja niiskuse eest. | | kate.
2) Toru paindekohad peavad olema v&imalikult minimaalsed. vihm Kui profileeritud osa
Kasutage painutamiseks torupainutajat. &k katet ei ole saadaval,

katke profileeritud

\@ ava kleeplindiga,
et mustus voi vesi
ei paaseks sisse.
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Jahutusaine torustiku uhendamine

2-2.Vase ja soojusisolatsiooni materjalide valimine

B Eesti

téhelepanu alljargnevale:

1) Isolatsioonimaterjal: polletiileenvaht
Soojusiilekandetegur: 0,041 kuni 0,052 W/mK (0,035 kuni 0,045 kcal/mh°C)

Kui kasutate kaubanduses saadaolevaid vasktorusid ja toruliitmikke, p66rake

Jahutusgaasi toru pinnatemperatuur véib tdusta maksimaalselt

temperatuurile 110°C.

Valige soojusisolatsiooni materjalid, mis taluvad sellist temperatuuri.

Gaasillhendus

Vedelikuiihendus

Valisdiameeter (O.D.) 9,5 mm

Valisdiameeter (O.D.) 6,4 mm

Minimaalne vaanderaadius - 30 mm v&i rohkem

Paksus 0,8 mm (C1220T-O)

Paksus 0,5 mm

Gaasitoru soojusisolatsioon

Vedelikutoru soojusisolatsioon

Valisdiameeter (O.D.) 9,5 mm

Sisediameeter (1.D.) 10-14 mm

Sisediameeter (1.D.) 8-10 mm

Paksus 213 mm

Paksus 210 mm

3) Kasutage gaasi ja vedeliku jahutusaine torude jaoks eraldi soojusisolatsiooni.

Seadmesisen

Gaasitoru
Vedelikutor

Vedelikuto
ru

Gaasitoru
isolatsioon

Viimistlusteip Tihjendusv

2) Isoleerige kindlasti nii gaasi- kui ka vedelikutorud ja jargige allpool toodud isoleerimisndudeid.\
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Proovikaitus ja kontrollimine

1. Proovikiitus ja kontrollimine
» Proovikaitus tuleb teha kas rezZiimis COOL v&i HEAT.

1-1. M6o6tke toitepinget ja veenduge, et see jaab ettenahtud vahemikku.
1-2. Valige reziimis COOL madalaim programmeeritav temperatuur ja reziimis HEAT

korgeim programmeeritav temperatuur.

1-3. Jargige proovikaitusel kasutusjuhendit veendumaks, et koik funktsioonid ja osad

(naiteks klapi liikumine) tootavad nouetekohaselt.
» Susteem ei vdimalda ohutusfunktsioonina taaskaivitamist 3 minuti jooksul parast stisteemi valjalilitamist.

1-4. Seadistage parast proovikaitust temperatuur tavatasemele (reziimis COOL 26°C

kuni 28°C, reziimis HEAT 20°C kuni 24°C).

+ Kui kasutate kliimaseadet talvel reziimis COOL, viige see proovikaituse reziimi jargmisel meetodil.

1) Vajutage samaaegselt (;5.], |'~') ja (o).

2) Vajutage |[;4p|. valige 77, vajutage (zran).

3) Vajutage susteemi sisselilitamiseks vOi (HEAD).

* Proovikaitus I16peb automaatselt 30 minuti méddumisel.

Reziimi Ibpetamiseks vajutage ((orr).

* Proovikaituse reziimis ei ole ménesid funktsioone vdimalik kasutada.

+ Ohukonditsioneer tarbib ootereziimis veidi elektrienergiat. Kui siisteemi ei kavatseta parast paigaldamist kasutada pikema
ajaperioodi valtel, lUlitage véimsusliliti vélja, et valtida tarbetut elektrienergia tarbimist.
» Kui véimsusliliti lulitatakse 6hukonditsioneeri toitevarustuse katkestamiseks vélja, ennistub siisteem véimsusliliti uuesti

sisse lUlitamisel esialgsele tooérezZiimile.

2. Paigalduse kontrollimine

Paigalduse kontrollimine Simptom Kontrollitud
Sise- ja valiseadmed on nduetekohaselt tugevale aluspinnale . . . .
. Kukkumine, vibratsioon, mira

paigaldatud.
Jahutusgaasi ei leki. Puudulik jahutus-/kittefunktsioon
Jahutusgaasi ja vedeliku torud ning siseseadme tiihjendusvooliku

: S . Veeleke
pikendus on soojusisoleeritud.
Tlhjenduskontuur on nduetekohaselt paigaldatud. Veeleke
Susteem on nbuetekohaselt maandatud. Elektrileke
Seadmetevahelises juhtmestikus on kasutatud ette nahtud juhtmeid. Talitlustérge véi pdlemiskahjustus
Sise- vdi valiseadme dhu sisselaskel ja 6hu valjalaskel ei ole takistusi Puudulik jahutus-/kittefunktsioon
Sulgeventiilid on avatud. Puudulik jahutus-/kittefunktsioon
Siseseade votab kaugkontrolleri kasklusi nduetekohaselt vastu. Ei toota
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