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Biztonsagi ovintézkedeéesek

Olvassa el gondosan a kézikdnyvben ismertetett Ez a készillék R32
ovintézkedéseket az egység mikodtetése elbtt. hitékozeggel van feltdltve.

FIGYELEM és VIGYAZAT cim alatt figyelmeztet6 jellegii informéaciok olvashatok. Mindkét kategéria fontos biztonsagi
informaciokat tartalmaz. Gy6z6djon meg arrol, hogy kivétel nélkil minden biztonsagi 6vintézkedést betart.
A FIGYELEM és VIGYAZAT figyelmeztetések jelentése

A FIGYELEM....Az utasitasok figyelmen kivil hagyasa személyi sériiléshez vagy haladlhoz vezethet.

A VIGYAZAT ....Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasa anyagi kart vagy személyi sériilést okozhat, amely
a korilményektdl fiiggéen sulyos is lehet.

A kézikdnyvben talalhato biztonsagi jelzések jelentése a kdvetkezb:

0 Feltétlenil kévesse az utasitasokat. @ Gy6z6djon meg arrol, hogy valdban féldelte a késziiléket. ® Soha ne tegye.

A felszerelés befejezése utan inditson probaitizemet hibakeresés céljabdl, valamint magyarazza el az tgyfélnek,
hogyan kell a Iégkondicionalot mikodtetni és karbantartani az lzemeltetési kézikdnyv segitségével.

Az utmutaté eredeti szévege az angol nyelvi széveg. Az egyéb nyelvil valtozatok az utmutatéd eredeti szévegének
a forditasai.

/N\FIGYELEM

» Kérje meg a keresked6t vagy egy szakért6 szerel6t, hogy végezze el a felszerelést.
Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat maga lizembe helyezni. A nem megfeleld felszerelés vizszivargast, aramiitést vagy tlizet okozhat.

» A klimaberendezést a szerelési kézikdnyv utasitasainak megfeleléen kell felszerelni.
A nem megfeleld felszerelés vizszivargast, aramitést vagy tizet okozhat.

» Gy6zB8djon meg arrdl, hogy csak a megadott tartozékokat és alkatrészeket hasznalja a felszereléshez.
Ha nem a megadott alkatrészeket hasznalja, az az egység leesését, vizszivargast, aramutést vagy tizet okozhat.

» A klimaberendezést olyan alapra szerelje fel, amely elég erés ahhoz, hogy elbirja az egységet.
A nem elég erés alap miatt a berendezés leeshet és sérilést okozhat.

» Az elektronikai munkat az érvényben Iév6 helyi és orszagos elbirasoknak, valamint a szerelési kézikonyv
utmutatasainak megfeleléen kell végezni. Mindenképpen kilén aramkdért hasznaljon.
A nem megfelel6 aramkéri kapacitas vagy a pontatlan munkavégzés aramitéshez vagy tlizhéz vezethet.

* Megfelelé hosszusagu kabelt hasznaljon.
Ne hasznaljon toldott vezetékeket vagy hosszabbitét, mert az a készllék tdlhevilését, aramutést vagy tlizet okozhat.

+ Gy6z8djon meg arrdél, hogy az dsszes vezeték biztonsagos, a megadott vezetékeket hasznalja, és hogy nem hat
kllsé er6 a kivezetd csatlakozasokra vagy vezetékekre.
A nem megfelelé csatlakozasok és a nem biztonsagos vezetékek rendellenes tulmelegedést vagy tlizet okozhatnak.

+ Amikor a tapellatason, illetve a beltéri és kultéri egységek kozott helyez el vezetéket, ugy helyezze el azokat, hogy

biztonsagosan rogzithesse a vezérlédoboz fedelét.
Ha a vezérlédoboz fedele nem megfeleléen van elhelyezve, az aramutéshez, tlizesethez vagy a kivezetések tulmelegedéséhez vezethet.

» Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerllése érdekében a gyartdra, a markaszervizre vagy egy szakemberre kell
bizni a cseréjét.

» Ha hiitékdzeggaz-szivargast észlel a felszerelés soran, azonnal szell6ztesse ki a helyiséget. 0
Ha a htékbézeggaz tlizzel érintkezik, mérgezd gaz termelédhet.

* Az Uzembe helyezés befejezése utan ellenérizze, hogy nem szivarog-e hiit6kézeg. 0
Ha a hit6kdzeggaz a szobaba szivarog, és tlzforrassal (példaul ventilatoros melegitével, tizhellyel vagy sttbvel) érintkezik, mérgezé

gaz termel6édhet.

» A klimaberendezés beszerelésekor vagy athelyezésekor mindig légtelenitse a h{it6kort, és csak a megfeleld
hitékdzeget hasznalja (R32 — az egység specifikacioja alapjan. A hiitékézeg nem cserélhet6 fel).
Ha a hiitékorben levegb vagy egyéb idegen anyag van, az a nyomas tulzott névekedéséhez vezethet, amely karosithatja a berendezést,
és sérulést is okozhat.

+ A felszerelés kézben biztonsagosan rogzitse a hiitékézegcsdveket még a kompresszor beinditasa elétt.
Ha a htékézegcsdvek nincsenek rogzitve, és az elzardszelep nyitva van, mikézben a kompresszor miikddik, a berendezés leveg6t sziv be.
Ez rendellenes nyomasndvekedést okozhat a hiitékérben, ami meghibasodashoz vagy akar sériiléshez is vezethet.

* Miel6tt eltavolitana a hitékdzegcsdveket a leszivattyuzas soran, allitsa le a kompresszort.
Ha a kompresszor miikddik, és az elzardszelep nyitva van a leszivattyluzas soran, a berendezés levegét szivhat be a hiit6kézegcsévek
eltavolitasa kdzben. Ez rendellenes nyomasndvekedést okozhat a fagyasztékdrben, ami meghibasodashoz vagy akar sériiléshez is vezethet.

» Mindenképpen féldelje a klimaberendezést.
Ne foldelje az egységet kozmiivezetékhez, villdmharitéhoz vagy telefon féldkabeléhez. A nem megfelel6 féldelés aramitést okozhat. @

» Mindenképpen szereljen fel foldzarlatvédelmi kapcsolot.
A foldzarlatvédelmi kapcsolo hianya aramutést vagy tlizet okozhat.

+ Gy6z8djon meg arrdl, hogy megfeleld évintézkedéseket tett az ellen, hogy kisméretl allatok koltézzenek a kiiltéri
berendezésbe.
Az elektromos alkatrészekre maszé kis élélények mikddészavarokat okozhatnak, sét fiistolést vagy tlizet is. Tajékoztassa a vevét, hogyan kell
a berendezés kornyezetét tisztan tartani.
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Biztonsagi ovintézkedesek

/\VIGYAZAT

* Ne szerelje fel olyan helyen a Iégkondicionalét, ahol gyulékony gazszivargas veszélye all fenn.
Gazszivargas esetén a légkondicionald kdzelében 0sszegylilé gaz tlizet okozhat.

O

* A hitékdzeg kezelését, feltdltését, leengedését és hulladékkezelését csak szakember végezheti.

* A megfelel§ elvezetés biztositasahoz ezen szerelési kézikdnyv szerint szerelje fel az elvezetécsdveket,

és a paralecsapddas megel6zése érdekében szigetelje a csovet.
A nem megfeleléen felszerelt elvezetécsovek beltéri vizszivargashoz és a berendezési targyak sérlléséhez vezethetnek.

* A megadott mdédon huzza meg a nyomatékkulccsal a hollandi anyat.
Ha a hollandi anya tul szorosan van meghuzva, akkor tartés hasznalat utan megrepedhet, és a repedésen at elszivaroghat a hiitékdzeg.

» A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali aruhazi, kdnnylipari vagy mezégazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra lett tervezve.

* A hangnyomas szintje kisebb, mint 70 dB(A).

Tartozékok

®-®

@ Felszerel6lemez

1 | (O Taviranyito-tarté

(© Uzemeltetési kézikonyv

@ AAA szarazelem. LR03

Tltfm'!um-apatlt szagtalanito 2 'S ’ @ Szerelési kézikonyv 1
Szuro (alkali) — @ esetén
©) Vezeték nélkiili taviranyit 1| © Betéri egyseg rogzitéesavaria | 5

(M4 x 12L)

Uzemeltetési korlatok

A biztonsagos és hatékony hasznalat érdekében a kévetkezé hdmérséklet- és paratartalom-tartomanyokban hasznalja a rendszert.

Hiités Fiités
Kultéri hdmérséklet -10~46°C —25~24°C
Beltéri hdmérséklet 18~32°C 10~30°C
Beltéri paratartalom <80%@)

(@) A kondenzviz és viz kics6pogésenek megelbzéséhez. Ha a h6meérséklet vagy a paratartalom ezen tartomanyokon kivil esik,
akkor lehetséges, hogy mikddésbe 1épnek a biztonsagi eszk6zok, és a légkondicionalé nem mikodik.

A taviranyiton a beéllithaté h6mérséklettartomany:

Hiités lizemmod Fltés Gzemmod AUTO lizemmoéd

18-32°C 10-30°C 18-30°C

BMagyar



Felszerelés helyének kivalasztasa

A felszerelés helyének kivalasztasa el6tt szerezze be a felhasznald jovahagyasat.

1.

BMagyar

Beltéri egység

» A beltéri egységet olyan helyen kell elhelyezni, ahol:

1) a beltéri egyseég felszerelését mutatdé abrakon meghatarozott kdvetelmények teljesiinek,
2) a leveg6bemenet és levegOkimenet akadalymentes,

3) az egység nincs kitéve kdzvetlen napsugarzasnak,

4) az egység nincs hé- vagy gézforras kdzelében,

5) nincs a kézelben motorolajgéz (ez lerdviditheti a beltéri egység élettartamat),

6) hideg (meleg) levegb keringetése a helyiségben lehetséges,

7) az egység kdzelében nincsenek elektronikus gyujtasi tipusu fluoreszkald lampak (inverter vagy gyorsinditas tipusu),
mert ezek csdkkenthetik a taviranyité hatotavolsagat,

8) az egység legalabb 1 m tavolsagra van a televizio- és radiokészulékektdl (az egység interferenciat okozhat a képpel
és hanggal),

9) az ajanlott magassagban lehet felszerelni (1,8 m),

10)nem talalhatok mosodai berendezések.

11)a készulék tarolhatd oly médon, hogy ne térténjen mechanikus sérilés.

Vezeték nélkili taviranyité
* A szobaban kapcsoljon fel minden fluoreszkal6 lampat, ha vannak ilyenek, és keresse meg a helyet, ahol a beltéri egység
megfeleléen veszi a taviranyitd jelét (7 m-en belll).



Elokészuletek a szerelés elott

1.

Az eluls6 panel eltavolitasa és felszerelése !

Bemélyedések
a fé egységen
I
I

* Eltavolitas modszere

1) Helyezze az ujjait a f6 egység bemélyedéseibe (egy-egy talalhatod
a bal és a jobb oldalon), és (tkdzésig nyissa fel az ellilsé panelt.

2) Folytassa az ellils6 panel felnyitasat, csusztassa a panelt jobbra és
huzza maga felé, igy az elulsé panel tengelye kioldddik a bal oldalon.
Az elllsé panel tengelyének a jobb oldalon valé kiolddsahoz csusztassa
a panelt balra, mikdzben maga felé hizza azt.

* Felszerelési modszer
lllessze az eliilsé panel flleit a vajatokhoz, nyomja be teljesen azokat,
majd csukja le lassan a panelt. A fiilek rogzitéséhez hatarozottan
nyomja meg a panel alulso fellletének a kozepét. Fels kampo

. Az elulsé panel
\ tengelye
\

OO0Ojelzett tertlet
(3 helyen)

Az ellilso racs eltavolitasa és felszerelése

* Eltavolitdas médszere
1) A leveg8szir6 eltavolitasahoz tavolitsa el az elllsd panelt.
2) Tavolitsa el a 3 csavart az ellils6 racsrol.

3) Az ellls6 racs 000 jele el6tt van 3 felsé kampd.
Egy kézzel finoman hluzza maga felé az eliils6 racsot, majd masik
kezével nyomja lefelé a kampokat.

f—

IR i

Felsé kampo

Ha nincs elegendé munkaterilet, mert az egység kdzel van a mennyezethez

/\ VIGYAZAT

* Feltétlenul hasznaljon védékesztylit.

Helyezze mindkét kezét az eliilsé racs k6zépsé része ala, és mikdzben felfelé nyomja,
hizza a racsot maga felé.

* Felszerelési moédszer

1) Helyezze fel az ellils6 racsot, és rogzitse a fels6 kampokat (3 helyen).

2) Csavarozza be az eliilsé racs 3 csavarjat.

3) Szerelje be a leveg6sziirét, majd szerelje fel az ellls6 panelt. 2) Huzza

1) Tolja felfelé.

Kulonbozo cimek beallitasa

Ha 2 beltéri egység van felszerelve egy helyiségben, akkor a 2 vezeték
nélkili taviranyitot kilon cimekre lehet beallitani. Médositsa a két egység
egyikének cimbeallitasat. Az athidalas elvagasakor tgyeljen arra,
hogy ne tegyen kart az azt kérllvev részegységekben.

1) Vegye le a taviranyito elemtartd rekeszének fedelét,
és vagja el a cimathidalast.

2) Nyomja meg egyszerrea (4], a |'~') ésa [of) gombot. 5
Q\ 57/
§~\ v
3) Nyomjamega |4 gombot, valasszaa R lehet6séget, Athidalae
. Athidalas Cim
majd nyomja meg a gombot. (A beltéri egység MUKODES LETEZIK 1
KIVAGOTT 2

jelzéfénye korlbelil 1 percig villogni fog.)
4) Nyomja meg a beltéri egység BE/KI kapcsoldgombijat,
amikor a MUKODES jelzé6fény villog.

Ilj‘ MUKODES
~ | VT

* Ha a beallitast nem tudja teljesen befejezni, amig ow JAellZ)Oflte,nYe
a MUKODES jelzéfény villog, hajtsa végre Ujra az ovorr (731 ogyesq.
egész beallitasi folyamatot. B i/l EQE};f(?g,

» A beallitas befejezése utan a gomb 5 masodpercen ﬂ gi[;r:;:sj(;lo-
keresztlli nyomva tartasaval a taviranyitot visszaléptetheti -

az el6z6 kijelzore.
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Elokészuletek a szerelés elott

4. Ha rendszerhez térténé csatlakoztatas esetén
(Vezetékes taviranyitd, kozponti taviranyitd, vezeték nélkili adapter stb.)

1) Tavolitsa el a fémlemez elektromos vezetékeinek véddfedelét.
(Lasd A fémlemez elektromos vezetékeinek védéfedelei — eltavolitasi/rogzitési modszerek ciml szakaszokat.)

2) Csatlakoztassa a csatlakozokabelt az S21 csatlakozéhoz, majd hiuzza ki vezetékkoteget az abran lathaté modon.

3) Helyezze vissza eredeti helyzetébe az elekiromos vezetékek védéfedelét, majd az abran lathatd médon hizza kérbe
a vezetékkoteget.

S21 Vezetékkoteg-
elvezetés a vezeték Fektesse le a HA kabelt
nélkili LAN adapterhez az abran lathaté modo

"HA csatlakozo _
7 (821) '
| L

T s

g
S21 Vezetékkoteg-elvezetés “
mas célokra

A fémlemez elektromos vezetékei védoéfedeleinek eltavolitasi modszere

1) Tavolitsa el az .
ellilsé racsot. ‘ Huzza

2) Tavolitsa el

az elektromos %7
vezetékek dobozat ' > Fl
(1 csavar).

3) Emelje meg
a fémlemez
elektromos vezetékei
védbfedelének felsd
részét, huzza elére
az alkatrészt, majd
tavolitsa el a 3 fllet.

/.rf?yﬂ “
Wiy
R

N

*A doboz a 25-6s és a 35-0s osztalyok esetében masképpen nézhet ki.
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Beltéri egyseg felszereléséet bemutaté abrak

k q\/@) Felszere-
$ |6lemez
- Kampo
@ %
L Alsé kk Jelolés
Eldils6 racs (hats oldal)
B A beltéri egység csatlakoztatasa
Akassza be az also keret kampoit
a @ felszerel6lemezbe.
Ha a kampok nehezen akaszthatok be,
- tavolitsa el az ellils6 racsot.
@ Felszereldlemez \ H A beltéri egység eltavolitasa
Fel 181 — Nyomija felfelé a jel;ett teriiletet (az ellils6 fécs a!s()
elszerelolemez A® felszerelslemezt részét) a kampok kioldasahoz. Ha nehéz kioldani,
régzitécsavarja olyan falra kell felszerelni, tavolitsa el az ellils6 racsot.
(nem tartozék: M4 x 25L) L amely elbirja a beltéri
egység sulyat.
A mennyezettél legalabb 30 mm-re
Témitse el a
csofurathézagot
Elilsé panel ————=—— _ gittel. Vagja le
== a hészigeteldcsovet
’ﬂ@:-l!j—:-] = a megfglelé hosszusagura,
lj" majd tekerje be
<—~ szigetelészalaggal,
A falaktdl legalabb 50 mm-re ) meggy6zbédve arrol,
(mindkét oldalon) /«/\ P hogy nem maradt hézag
e - — a szigetel6cs6 vagasi
& M/ A beltéri vonalaban.
egységek néhany
Caavarok modell esetében
Levegésziirsk M4 x 16L r’:‘:zshk;‘r’]‘;i“ki

Szervizfedél
A szervizfedél eltavolithato.

Tekerje be a szigetel6csovet
szigetel6szalaggal az aljatol

mNyitas médszere egészen a tetejéig.

1) Tavolitsa el a szervizfedél csavarjat.
2) Huzza ki vizszintesen a

szervizfedelet a nyil iranyaban.
3) Huzza lefelé.

Titanium-apatit szagtalanito
sz(iré (2)

Titanium-apatit
szagtalanité sz(iré

TITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Mieldtt felcsavarozza
a(D) taviranyito-tartét

— a falra, ellendrizze,

© hogy a beltéri egység

megfeleléen veszi-e
L a taviranyito jelét.
/&
e
& -
2 v

%

AL [

©) Vezeték nélkilli
taviranyité
© Taviranyito-tarto
A taviranyito-tarté régzitéesavarja
(nem tartozék: M3 x 20L)

6 BMagyar



Beltéri egyseég felszerelése

/\ FIGYELEM

» Kizardlag a DAIKIN altal gyartott vagy jovahagyott tartozékokat, opcionalis berendezéseket és potalkatrészeket hasznaljon.
+ Az Gizembe helyezést szerelének kell végeznie, a felhasznalt anyagoknak és az lizembe helyezésnek pedig meg kell
felelnie a vonatkozo jogszabalyoknak. Eurépaban az EN378 szabvanyt kell kovetni.

1. A felszerelélemez felszerelése
» A felszerel6lemezt olyan falra kell felszerelni, amely elbirja a beltéri egység sulyat.
1) Ideiglenesen rogzitse a felszerel6lemezt a falhoz, gy6z6djon meg, hogy a panel egyenesen all, majd jeldlje meg a furasi
pontokat a falon.
2) A csavarokkal rogzitse a felszerel6lemezt a falhoz.

A felszerel6lemez ajanlott rogzitési pontjai és méretek

A felszerel6lemez ajanlott Tegyen vizmértéket
roégzitési pontjai (6sszesen 7 pont)  ezekre a lapokra. Falon atmend furat ¢65

1 = A e e W
117 0. 'n'a' OLLO ; 'a'nﬂ ® 116,5 Leereszt6tomld helyzete
(I /) ° ! : Y

285

J i J@g@ IR !
i } :r Gazcsd vége ! 170 "
48 O 230 > Folyadékcsd vége3137 ‘

Helyezze a
csdcsatlakoztato-fedelet
ebbe a tartoba.

D
4
s

A
)

Hasznaljon mérészalagot
a jelzett modon.
Helyezze a mérészalag
végétaz D>-re.

Az eltavolitott
csOcsatlakozo-fedél
a felszerel6lemez
tartéjaban tarolhato.

Eltavolitott

csécesatlakozo-fedél | == ®) Felszere-

|16lemez
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Beltéri egyseég felszerelése

2. Furatok létrehozasa és falon atvezeto csovek felszerelése

/\ VIGYAZAT

» Ha a cs6csatlakoztatd-fedelet csipdfogoval tavolitjak el, akkor az eliilsé racs sértlni fog. Ne hasznaljon csip6fogot.
* A csOcsatlakoztato-fedél eltavolitasa soran viseljen kesztydt.

» Fémvazat vagy fémtablat tartalmazé falak esetén olyan falon atvezeté

csovet és fali burkolatot hasznaljon, amelyek meggatoljak a lehetséges

héképz&dést, aramutést vagy tizet.

» Avizszivargas megel6zése érdekében tomitéanyag segitségével tomitse

el a csovek koérlli hézagokat.

1) Farjon egy 65 mm atmeéréji atvezetd furatot a falba ugy, hogy az kifelé

lejtsen.
2) A fali csbévet helyezze a lyukba.
3) Helyezze fel a fali burkoldlemezt a fali csére.

4) A hiitékozegesovek, huzalozas és az elvezetd csdvek beszerelését
kovetben gittel tomitse el a cséfurathézagot.

A beltéri egyséqg felszerelése

» Hajlitas vagy hitékézegcsovek kezelése soran tartsa szem
el6tt az alabbi biztonsagi eldirasokat.
Rendellenes hang jelentkezhet, ha a munkat nem megfelelé
modon végzik.

1) Ne nyomja erdsen a hiitékézegcséveket az alsé kerethez.

2) Az eliils6 racshoz se nyomja erésen a hiitbkézegcsoveket.

« Tavolitsa el a csécsatlakoztato-fedelet az alabbiak szerint.

1) Kanyarito flirész segitségével vagja ki a csécsatlakoztato-fedelet az
elllsé racson beldl.
Helyezze a kanyarit6 flirész pengéjét a nyilashoz, és az egyenetlen
belsé felllet mentén vagja le a csdcsatlakoztaté-fedelet.

2) A csdcsatlakoztaté-fedél levagasa utan reszelje le a felliletet.
Egy félig kerek tlicsiszold segitségével tavolitsa el a sorjakat
a vagasi fellilet mentén.

Belst ~€—3 Kiilsd

Falon atvezetett csé
(nem tartozék)

Fali furat fedele
(nem tartozék)

Falon atvezetett csé
(nem tartozék)

3-1. Jobb oldali, jobb hatsé6 vagy jobb als6 csévezeték

1) Ontapad¢ vinil szalag segitségével régzitse a leeresztétémiét
a hitékoézegcsovek aljahoz.

2) Szigetel6szalaggal tekerje korbe a hiitékdzegcséveket
és a leereszt6tomiét.

Jobb oldali
csbvezeték

Tavolitsa el a csdcsatlakozo-
fedelet itt a jobb oldali
csovezeték kialakitasahoz.

Jobb oldali
alsoé csbvezeték

Tavolitsa el a cs6csatlakozo-fedelet
itt a jobb also6 csévezeték kialakitasahoz.

A cs6vezeték jobb
hatso elvezetése

Szigetel6szalaggal
régzitse egymashoz
a hitékdzegesoveket
és a leeresztétomlét.
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Beltéri egyseég felszerelése

3) A leereszt6tomiét és a hiitbkdzegesdveket vezesse at a fali furaton,
majd a beltéri egység tetején 1év6 A jelek segitségével helyezze

a beltéri egységet a felszerel6lemez kampoira.

4) Nyissa fel az elllsé panelt, majd nyissa fel a szervizfedelet.
(Lasd: El6késziletek a szerelés elbtt.)

5) Vezesse at a kiiltéri egységet és a beltéri egységet
Osszekotd vezetékeket a falon atmend furaton, majd a beltéri
egység hatsé részén keresztil. Az elllsé oldalon keresztul
hlzza at 6ket. A kbnnyebb munka érdekében mar elére
hajtsa meg a vezetékek végeit. (Az egységek kozti vezetékek
végeit el6szor le kell csupaszitani, majd a vezeték végeit
ragasztészalaggal korbe kell tekerni.)

6) A felszerel6lemez kampdira valé rogzitéshez két kézzel
nyomja meg a beltéri egység alsé keretét. Ellenérizze, hogy
a vezetékek nem szorulnak a beltéri egység széléhez.

3-2. Bal oldali, bal hatsé vagy bal alsé csdvezeték

(® Felszerelélemez

Akassza ide a beltéri egység kampojat.

Ha mar elére lecsupaszitja

az egységek kozotti

vezeték végeit, fogja —

Ossze a vezetékvégeket
szigetel6szalaggal

a vezeték kénnyebb \S

——(®) Felszerelslemez

bevezetése érdekében.

Vezetékvezetd

Leeresztodugo és leereszt6tomld cseréje

* Csere a bal oldalra
1) A jobb oldalon tavolitsa el a szigetelés
rogzitécsavarjat, majd tavolitsa
el a leereszt6tomiét.
2) Téavolitsa el a leereszt6dugét a bal oldalon,

Leereszt6tomlé rogzitéjének helye
*A leeresztétomlé az egység hatoldalan talalhato.

| |

és rogzitse a jobb oldalra.
3) Helyezze be a leereszt6tomlét, és huzza

Bal oldal k . = J Jobb oldal
Az egység eliilsé oldala

meg a mellékelt, szigetelést rogzitd

csavarral.

* (A meghuzas elmulasztasa
vizszivargast okozhat.)

Rogzit6 a bal oldalon

Szigetelés

régzitéesavarja iz
- 1

Leeresztétomlé —/ /

Rogzité a jobb oldalon (gyarilag)

/

Szigetelés
A régzitécsavarja

N\ Leereszt6tomlé

II\\

1) Ontapado vinil szalag segitségével régzitse
a leereszt6tomlét a hitékézegesovek aljahoz.

2) Ugyeljen arra, hogy a leereszt6témliét a leeresztédugo
helyett a leeresztécsatlakozéhoz csatlakoztassa.

BMagyar

o Tavolitsa el a
csOcsatlakozo-fedelet

itt a bal oldali
csOvezetékrol.

Bal oldali
csévezeték

Tavolitsa el a cs6csatlakozo-fedelet itt
a bal als6 csévezeték kialakitasahoz.

A csbvezeték bal
hatso elvezetése

Bal als6 csévezeték

A leereszt6dugo beallitasa

e\eg‘le“ Ne vigyen fel kendolajat
(hitékozegolajat) a leeresztédugoéra
a behelyezésekor.

A kendolaj hasznalataval karosithatja
a leeresztédugot, ez pedig

a késbbbiekben szivargashoz vezet.

Hasznaljon imbuszkulcsot (4 mm).
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3) Afelszerel6lemezen Iévé, a cs6 utvonalat

a hitékozegcsoveket.

jelzd abrédk mentén vezesse el N
N—

4) A leereszt6tomlét és a

hiitékdzegcsodveket vezesse at a fali m

furaton, majd a beltéri egység tetején Leereszt6tsmis (P
1évé A\ jelek segitségével helyezze
a beltéri egységet a felszerel6lemez
kampoaira.

5) Huzza be az egységek kozotti
vezetékeket.

6) Csatlakoztassa az egységek kdzotti csdveket.

o\
Tomitse a furatot
gittel vagy témitéanyaggal.

7) A jobb oldali abran lathaté médon szigetel6szalaggal tekerje korbe
a hiitékézegcsoveket és a leereszt6tomlét (abban az esetben, ha
a leereszt6tomlét a beltéri egység hatso részén keresztiil vezeti).

8) Mikdzben lgyel arra, hogy az egységek kdzotti vezetékek ne szoruljanak

a beltéri egységhez, hatarozottan nyomja le mindkét kezével a beltéri
egység als6 peremét, amig az egység szilardan nem rogzul

a felszerel6lemez kampaira. A beltéri egység rogzitécsavarjai (M4 x 12L)

segitségével rogzitse a beltéri egységet a felszerel6lemezre.

3-3. Falon atvezetett csévezeték
Kdvesse a bal oldali, bal hats6 vagy bal als6 cs6vezeték alatti
utasitasokat.

1) Eddig a mélységig helyezze be a leereszt6tomlét, hogy az ne
huzédhasson ki az elvezet6csébél.

_”’/‘£ Crt

4
. ==
(a0

K&sse 6ssze 6ntapadd
vinil szalaggal.

Tekerje a szigetelészalagot
a hiitékézegcsovek hajlitott részére.
Legalabb a szigetel6szalag

szélességének a felével fedje at a mar
felhelyezett szalagot minden tekeréskor.

Egységek kozotti vezeték

% Felszerellemez

%/ Hiitékozeg

csévezetékei

Also keret

Eddig a mélységig helyezze
be a leeresztétomlét, hogy
az ne huzoédhasson ki az
elvezet6csobol.

z

% Beltéri egység rogzitécsavarja

(M4 x 12L) (2 helyen)

\ EA/ Belsé fal

Legalabb Leereszt6tomld
50 mm-re
A Vinil-klorid
|.| kondenzvizcs6
Kiilsé fal & (VP-30)

BMagyar



Beltéri egyseég felszerelése

Huzalozasi rajz

Egységesitett huzalozasi rajz — jelmagyarazat
Az alkalmazott alkatrészekhez és szamozashoz tanuimanyozza az egységre ragasztott huzalozasi rajzot. Az alkatrészek szamozasa arab szamokkal,
novekvd sorrendben torténik. A szamozast az aldbbi attekintésben az alkatrészkodban ™" szimbolum jeloli.
g ARAMKOR-MEGSZAKITO D VEDOFOLDELES
—@— CSATLAKOZAS @ VEDOFOLDELES (CSAVAR)
—(= , D CSATLAKOZO @ EGYENIRANYITO
L FOLDELES —-)— RELECSATLAKOZO
— ] B == HELYSZINI HUZALOZAS Lﬁl ROVIDZARLATI CSATLAKOZO
—+—F BIZTOSITEK —O— KIVEZETES
_&‘_ BELTERIEGYSEG [1T1] KAPOCSLEC
INDOOR
-_D‘_ KULTERIEGYSEG o e VEZETEKFOGO
OUTDOOR
BLK : FEKETE GRN : ZOLD PNK ROZSASZIN WHT : FEHER
BLU : KEK GRY : SZURKE PRPPPL : LILA YLW : SARGA
BRN : BARNA ORG : NARANCSSARGA RED RED
AP NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA PS KAPCSOLOUZEMU TAPELLATAS
BS* NYOMOGOMB BEKI, UZEMELTETO KAPCSOLO PTC* HOMERSEKLET-ERZEKELO PTC
BZ HO HANGJELZES Q* SZIGETELT KAPUJU BIPOLARIS TRANZISZTOR
(IGBT)
c KONDENZATOR QDI FOLDZARLATVEDELMI ARAMKOR-MEGSZAKITO
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, CSATLAKOZTATAS, CSATLAKOZO QL TULTERHELESVEDO
HR*, MR*_A,MR*_B,S* U, V,
W, XA, K*R_*
D*, VD DIODA QM FUTESKAPCSOLO
DB* DIODAHID R* ELLENALLAS
DS* DIP KAPCSOLO RT TERMISZTOR
E*H FUTOELEM RC VEVO
F*U, FU* (AJELLEMZOKET AZ BIZTOSITEK SC VEGALLASKAPCSOLO
EGYSEGBEN TALALHATO JEL
PANELEN TEKINTHETI MEG)
FG* CSATLAKOZO (KERET FOLDELESE) SL USZOKAPCSOLO
H* VEZETEKKOTEG S*NPH NYOMASERZEKEL® (MAGAS)
H*P, LED*, V'L ELLENORZOLAMPA, FENYKIBOCSATO DIODA S*NPL NYOMASERZEKEL® (ALACSONY)
HAP FENYKIBOCSATO DIODA (SZERVIZKIJELZO, ZOLD)  S*PH, HPS* NYOMASKAPCSOLO (MAGAS)
MAGASFESZULTSEG MAGASFESZULTSEG S*PL NYOMASKAPCSOLO (ALACSONY)
IES INTELLIGENS SZEMERZEKELO ST TERMOSZTAT
IPM* INTELLIGENS ARAMMODUL S*W, SW* UZEMMODKAPCSOLO
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNESES RELE SA*, F1S TULFESZULTSEGVEDO
L ELO SR*, WLU JELFOGADO
L* TEKERCS Ss* VALASZTOKAPCSOLO
L*R FOJTOTEKERCS SHEET METAL KAPOCSLEC ROGZITETT LEMEZ
M* LEPTETOMOTOR TR TRANSZFORMATOR
MC KOMPRESSZOR MOTOR TC,TRC JELADO
MF VENTILATORMOTOR V5 RV VARISZTOR
MP ELVEZETOSZIVATTYU-MOTOR V'R DIODAHID
M*S LEGYEZOMOTOR WRC VEZETEK NELKULI TAVIRANYITO
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNESES RELE X* KIVEZETES
N SEMLEGES XM KAPOCSLEC (BLOKK)
n=* N=* ATHALADAS SZAMAA FERRITGYURUN YE ELEKTRONIKUS SZABALYOZOSZELEP
PAM IMPULZUSAMPLITUDO-MODULACIO YR, Y*S HOCSERELO IRANYVALTO SZOLENOID SZELEPE
PCB* NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA z'C FERRITGYURU
PM* INTELLIGENS MODUL ZF,Z2°F ZAJSZURO

/\ VIGYAZAT

» Ha a f6 tapkapcsolét kikapcsolja, majd ujra visszakapcsolja, a miikédés automatikusan folytatodik.

/\ FIGYELEM

+ MAGAS FESZULTSEG - javitasi munka elétt teljesen siisse ki a kondenzatort.
* Meghibasodas vagy vizszivargas kockazata all fenn!
Ne mossa ki a Iégkondicionalé belsé részét.

BMagyar
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Beltéri egyseég felszerelése

4. Vezetékek

1) Vezetékvégek lecsupaszitasa (15 mm).

2) Parositsa a vezetékszineket a beltéri és a kiiltéri egység csatlakozéblokkjain Iév6 szamjeltlésekhez, és csavarozza

a vezetékeket a megfelel6 csatlakozékhoz.

3) Csatlakoztassa a foldvezetékeket a megfelel6 csatlakozdkhoz.
4) Hazza meg a vezetékeket, igy meggyéz6édhet arrdl, hogy azok megfeleléen vannak-e lezarva, majd a vezetékrogzit6-

elem segitségével rogzitse a vezetéket.

5) Ugy vezesse el a vezetékeket, hogy a szervizfedél megfelelden rogzithetd legyen, majd csukja le a szervizfedelet.

laJlallalle]

L8 e
it _IJ‘ | Helyezze el a vezetékeket Uigy, hogy
a szervizfedél biztonsagosan illeszkedjen.

tlakozoblokk
|/Csaa ozbblol

|/ Elektromos alkatrészek doboza

= Biztonsagosan régzitse a vezetékek

rogzitdelemét, hogy a vezetékek
/ I ne fesztilienek meg.
A megadott tipusi Vezeték rogzitéeleme

vezetéket hasznalja.

Erésen rogzitse a vezetékeket

a csatlakozdcsavarokkal.

Kultéri
egység
4 eres 1,5 mm? vagy nagyobb &%%@ b%%
egységek kozotti vezeték N7
HO5RN q
Beltéri
egység

Erésen rogzitse a vezetékeket
a csatlakozocsavarokkal.

/\ FIGYELEM

* Ne hasznaljon toldott vezetékeket, sodort vezetékeket, hosszabbitokabelt vagy csillag rendszerbdl szarmazé
csatlakozasokat, mivel ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

* Ne hasznaljon helyben vasarolt elektromos alkatrészeket a terméken belil. (Ne valassza le az elvezetdszivattyu stb.
tapellatasat a csatlakozéblokkroél.) Ez aramiitést vagy tlizet okozhat.

* Ne csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez aramutést vagy tlizet okozhat.

» Hasznaljon minden pdélust megszakité kapcsolét, és hagyjon legalabb 3 mm-t az érintkezési pontok kozott.

5. Elvezetécsovek

3)Ha a leeresztétomlé
meghosszabbitasara

2)Tavolitsa el
a levegbszi-
1 )A jObb A leeresztétomlo r0ket| es
mindig lefelé A A Ami
oIgiann rinyuion. optstc>n némi
Ielrta]k Coapda nom vizet a ]
szerint csat- engedélyezett. csepptal-
Ialroztassa}’ ) A tomi6 vége céba, hogy
a geresztoto ne érjen vizbe. meggyozod-
midt. hessen a viz
akadélytalan
elfolyasardl

vagy beagyazott
elvezet6csovekre van
sziikség, akkor
hasznaljon olyan
alkatrészeket,
amelyek illeszkednek
a téomld ellilsd vége-
hez. [A tomld elllsé
végének abraja]

216
218

4)A leereszt6tdomlé meghosszabbitasakor hasznaljon
16 mm bels6 atméréjl, kereskedelmi forgalomban
kaphat6 hosszabbitétomlét. Mindenképpen lassa el
hészigeteléssel a hosszabbitétomlé beltéri részét.

©

®
Leereszt6tomlé a beltéri
egységhez mellékelve

Beltéri egység | Leeresztétémld hosszabbitoja

leeresztétomléje

NN 11

Hészigetel6cs6 (nem tartozék)

5)Ha merev polivinil-klorid csét (13 mm névleges
atmérd) kézvetlendl a beltéri egységhez csatlakoztatott
leereszt6tomléhoz csatlakoztat, hasznaljon
kereskedelmi forgalomban elérhet6 elvezetényilasokat
(13 mm névleges atmérd) csatlakozokeént, ahogy a falon
atmend csévezeték esetén is.

Leereszt6témlé a beltéri
egységhez mellékelve

Kereskedelmi forgalomban
kaphato elvezetényilas
(névleges atmérdé 13 mm)

Kereskedelmi forgalomban
kaphaté merev polivinil-klorid
cs6 (névleges atméré 13 mm)

12
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Beltéri egyseég felszerelése

6. Vezeték nélkiili adapter (opcionalis)

Felszerelés:
* Helyezze a vezeték nélkuli adaptert a kampokra (1).
» Rogzitse az adaptert annak lefelé nyomasaval (2).

Eltavolitas: a felszerelés ellentétes végrehajtasa.

Hutokozegcsovek szerelése

1. A csbvég peremezése

1) Vagja le a cs6 végét egy csévagoval.

2) Tavolitsa el a sorjakat egy felliletvago segitségével

ugy, hogy lefelé forditja k6zben a csovet, igy
elkerllheti, hogy a darabok bekertljenek a csé
belsejébe.

3) Helyezze a hollandi anyat a csére.

4) Tokozza a csOvet.

5) Ellendrizze, hogy a tokozas megfelelé-e.

(Pontosan derékszdgben

Tavolitsa el a sorjakat.

vagja le.)
Tokozas
Pontosan az alabbiakban lathaté médon helyezze el.
lA Toéggoezzgsz Hagyomanyos tokozé eszkéz
I e Lengé6 tipus |Szarnyas anyas tipus
" "’I Leng6 tipus (Ridgid tipus)|  (Imperial tipus)
esztdlemez) 0-0,5mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm

Ellendrizze a kévetkezdket
A cs6vég tokozasanak egyenletesnek

kell lennie, a csévégnek szabalyos kor
alakban kell végzddnie.

A tok belsé felliletén
nem lehetnek
repedések.

Ellenérizze, hogy a szarnyas
anya a helyén van-e.

/\ FIGYELEM

* Ne hasznaljon asvanyi olajat a tokozott részen.

* Ne hagyja, hogy asvanyi olaj kertljon a rendszerbe, mivel az csékkentheti az egységek élettartamat.
+ Soha ne hasznaljon olyan cséveket, amelyeket korabbi 0sszeszerelések alkalmaval mar hasznalt. Csak a berendezés

tartozékait hasznalja.

» Az élettartam biztositasa érdekében soha ne szereljen fel szaritét az R32 berendezéshez.

+ A szarit6 anyag feloldédhat, és megrongalhatja a rendszert.
» Védje meg vagy burkolja be a hlt6kdzeg csoveit, hogy ne térténjen mechanikus sérilés.
* A helytelen tokozas a hiitékdzeggaz szivargasahoz vezethet.

BMagyar
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Hutokozegcsovek szerelése

2. Hiitékozegcsovek
/\ VIGYAZAT

» Haszndlja a f6 egységhez rogzitett hollandi anyat. (Nehogy a hollandi anya az elhasznalédas miatt megrepedijen.)

» A gazszivargas elkeriilése érdekében csak a perem belsd felliletére vigyen fel hitékdzeg-olajat. (Az R32 tipusnak
megfeleld hiitékézeg-olajat hasznaljon.)

+ A hollandi anyak megszoritasahoz hasznaljon nyomatékkulcsot, igy elkerllheti az anyak karosodasat és a gazszivargast.

Allitsa be a peremek kdzepét, és csavarja be a hollandi anyakat kézzel, 3 vagy 4 fordulattal. Ezutan a nyomatékkulccsal fejezze
be a meghuzésukat.

[Olajfelvitel] [Megszoritas]
X - . A hiitékoézegolajat Nyomatékkulcs
:iallfgafe;[;::?:ozeg—olajat a hollandi csavar bels®

feltiletére vigye fel.

Hollandi anya

Villaskulcs

Csécsatlakozo

) | | . Hollandi anya
A tdl nagy nyomatékkal valé megszoritas
elkertlése érdekében ne vigyen
hitékozeg-olajat a hollandi anyara.

Hollandi anya meghuzényomatéka

Gaz oldal Folyadék oldal
3/8 hlvelyk 1/4 hivelyk
32,7-39,9N*m 14,2-172Nem
(330—407 kgf * cm) (144175 kgf * cm)

2-1. A kell vigyazattal jarjon el a csdvezeték N R Fa
kezelése soran H 1 ol
1) Védje a nyitott csGvégeket a portdl és a nedvességtdl. Est Ha nem &l rendelkezésére
2) A csévelit')en 1évé ha.jll'tésokna.k a Iehet§ legfinomabban iveltnek &k gﬂf‘e”ndr:‘;zf;‘ézgfseg:'é vz
kell lennilik. Hasznaljon cséhajlitot a hajlitashoz. R\ |tévoltartésahoz szalaggal W
zérja le a hollandi csavar szdjat.

2-2. Rézbdl késziilt és hdszigetelé anyagok kivalasztasa Eaységek Kozt vezetek

» Ha kereskedelmi rézcsdveket és szerelvényeket hasznal, tartsa be
a kovetkezbket:

1) Szigetel6anyag: polietilén hab
Hoévezetési tényez6: 0,041 - 0,052 W/mK (0,035 - 0,045 kcal/mh°C)
A hltékozeg-gazcsé fellletének hdmérséklete legfeljebb 110°C lehet.
Olyan h@szigetel& anyagot valasszon, amely képes ellenalini ennek Gamverak
a hémérsékletnek. szigetelése

Gazvezeték
Folyadékvezeték

Folyadékvezeték
szigetelése

Ragasztoszalag [ eereszt6tomls

2) Gy6z6djon meg rola, hogy a gaz- és folyadékcsdveket egyarant leszigetelte,
és hogy a szigetelési méreteket az alabbiak szerint szamitotta ki.\

Gaz oldal Folyadék oldal
Kilsé atméré 9,5 mm Kilsé atméré 6,4 mm
Min. hajlitasi sugar — 30 mm vagy tébb
Vastagsag 0,8 mm (C1220T-0) | Vastagsag: 0,5 mm
Gazcsd hészigetelése Folyadékcsé hészigetelése
Kulsé atmérd 9,5 mm Y
——— Bels6 atméré 8—10 mm
Bels6 atmérd 10—14 mm
Vastagsag = 13 mm Vastagsag = 10 mm

3) A gaz- és hiitékdzeg-folyadékcsovekhez kiilonalld hdszigetelést hasznaljon.
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Probauzem és tesztelés

1. Probaiizem és tesztelés

+ A prébaiizemet HUTES vagy FUTES {izemmddban is el lehet végezni.

1-1. Mérje meg a tapfesziiltséget, és gy6zédjon meg arrél, hogy a megadott tartomanyon
beliilre esik.

1-2. HUTES lizemmédban valassza ki a legalacsonyabb, FUTES iizemmédban pedig
a legmagasabb programozhaté homérsékletet.

1-3. A prébaiizemet az Gizemeltetési kézikonyvnek megfeleléen végezze el annak
ellendrzéséhez, hogy az 6sszes funkcio és alkatrész, példaul a terel6lap mozgasa,

megfeleléen miikodik-e.
» A berendezés védelme érdekében a rendszer a kikapcsolas utan 3 percig letiltja az ujrainditasi miveletet.

1-4. A probalizem befejezése utan allitsa a hémérsékletet normalis szintre
(HUTES lizemmédban 26°C — 28°C, FUTES Gizemmédban 20°C - 24°C).

+ Ha télen HUTES lizemmdédban miikddteti a Iégkondicionalét, az alabbi modszer segitségével allitsa probalizemmaédba.

1) Nyomja meg egyszerrea (o], a |'~') ésa [oF) gombot.

2) Nyomjameg a |4 gombot, valasszaa 7~ lehetbséget, majd nyomja meg a gombot.

3) Nyomja meg a vagy a gombot a rendszer bekapcsolasahoz.
* A prébalizemmaod nagyjabdl 30 perc elteltével magatdl leall.
A mivelet ledllitdsahoz nyomja meg az (orF) gombot.
* Néhany funkcié prébaiizemmaodban nem hasznalhatoé.
+ A légkondicional6 készenléti lzemmaodban csak kevés dramot fogyaszt. Ha a rendszer a felszerelése utan egy ideig nem
lesz hasznalatban, zarja el az aramkdr-megszakitot, hogy a berendezés ne fogyassza feleslegesen az aramot.

» Ha az aramkor-megszakité kiold a klimaberendezés tapellatasanak elzarasa érdekében, a rendszer vissza fogja allitani
az eredeti lzemmaodot, amint az dramkdr-megszakitoé ujra megnyilik.

2. Elemek tesztelése

Elemek tesztelése

Tulnet

Ellenérizze a

kdvetkezbket

A kiltéri és beltéri egység megfelelden, szilard alapra van felszerelve. Leesés, vibracié, zajok
Nem szivarog a hiit6kdzeggaz. Nem megfeleld hité/flté funkciod
A hiit6kozeggaz- és a folyadékcsodvek, valamint a belsé leeresztétomid e

b A . Vizszivargas
el vannak latva megfeleld hészigeteléssel.
A leeresztévezeték megfeleléen van beszerelve. Vizszivargas
A rendszer megfeleléen van foldelve. Elektromos zarlat
Az egységek kozotti huzalozashoz a megadott vezetékek Mikoddésképtelen allapot vagy
lettek felhasznalva. égési kilsérelmi nyomok
A belt’erl és kultf—:‘rl egyseg Ievegoklmenetl és -bemeneti nyilasan Nem megfeleld hiité/ftd funkcié
akadalytalanul aramlik a leveg6
Az elzarészelepek nyitva vannak. Nem megfeleld hité/fité funkcio
A beltéri egység megfeleléen fogadja a taviranyité parancsait. Az egység nem lzemel

BMagyar 15
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