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Mjere opreza

Ovaj priručnik pročitajte pažljivo prije postavljanja 
uređaja. Ovaj uređaj je napunjen sredstvom R32.

•	 Dolje opisane sigurnosne mjere označene su kao UPOZORENJE i OPREZ. Oboje sadrže važne podatke koji se odnose na sigurnost. Obavezno se 
pridržavajte svih mjera predostrožnosti. 

•	 Značenje napomene UPOZORENJE i simbola OPREZ 

UPOZORENJE................. Propust u pravilnom pridržavanju ovih uputa može prouzročiti tjelesne ozljede ili opasnost po život.

OPREZ............................... Propust u pravilnom pridržavanju ovih uputa može prouzročiti oštećenje imovine ili tjelesne ozljede, 
koje u pojedinim okolnostima mogu biti teške.

•	 Sigurnosne oznake prikazane u ovom priručniku imaju slijedeća značenja:

Obavezno se pridržavajte uputa. Svakako uspostavite uzemljenje. Nikada ne pokušavajte.

•	 Po završetku instaliranja, izvršite probni rad da biste provjerili ima li grešaka i kupcu objasnite kako da rukuje klima-uređajem i da ga održava uz pomoć 
Priručnika za rukovanje.

 UPOZORENJE
•	 Pozovite svog trgovca ili stručnog servisera da obavi radove na postavljanju. 

Ne pokušavajte sami instalirati klima-uređaj. Nepravilno postavljanje može dovesti do procurivanja vode, udara struje ili požara. 

•	 Klima-uređaj postavite prema uputama danim u ovom instalacijskom priručniku. 
Nepravilno postavljanje može dovesti do procurivanja vode, udara struje ili požara. 

•	 Kod postavljanja, svakako upotrijebite samo naznačeni pribor i dijelove.
Nekorištenje navedenih dijelova može dovesti do pada uređaja, procurivanja vode, udara struje ili požara. 

•	 Postavite klima-uređaj na podlogu dovoljno čvrstu da može podnijeti težinu uređaja. 
Nedovoljno čvrsta podloga može imati za posljedicu padanje uređaja i izazvati povredu.

•	 Kabel za napajanje odaberite u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima i s uputama u ovom priručniku za postavljanje. 
Svakako primijenite samo zaseban strujni krug. 
Nedovoljan presjek vodiča električnog kruga i nepravilni električarski radovi mogu prouzročiti električni udar ili požar. 

•	 Upotrijebite kabel podesne duljine. 
Nemojte upotrebljavati rasječene žice ili produžne kabele, jer to može izazvati pregrijavanje, udar struje ili požar.

•	 Sa sigurnošću utvrdite da je sve ožičenje učvršćeno, da su upotrijebljeni vodiči propisanog presjeka, i da nema naprezanja žica 
na rednim stezaljkama. 
Nepravilni priključci ili učvršćenje žica može dovesti do nenormalnog zagrijavanja ili požara.

•	 Prilikom postavljanja ožičenja između nutarnje i vanjske jedinice, i ožičenja napajanja, postavite žice tako da se poklopac razvodne 
kutije može dobro zatvoriti. 
Nepotpuno zatvaranje poklopca razvodne kutije može izazvati, udar struje ili pregrijavanje priključaka požar. 

•	 Ako rashladni plin izlazi za vrijeme instalacijskih radova, odmah prozračite prostor.
Ako plin rashladnog sredstva dođe u dodir s plamenom, može doći do stvaranja otrovnog plina.

•	 Nakon završetka instalacije, provjerite da nema ispuštanja rashladnog plina.
Ako dođe do propuštanja plinovitog rashladnog sredstva u prostoriju i ono dođe u dodir s izvorom plamena, kao što je kalorifer ili štednjak, 
može doći do stvaranja otrovnog plina.

•	 Prilikom postavljanja ili premještanja klima uređaja pazite da u krugu rashladnog sredstva osim navedenog rashladnog sredstva 
(R32), ne bude nikakvih drugih supstanci, kao što je zrak. 
Svaka prisutnost zraka ili druge supstance u krugu rashladnog sredstva uzrokuje nenormalni rast tlaka ili prsnuće, što može dovesti 
do oštećenja opreme ili povrede. 

•	 Za vrijeme postavljanja, dobro učvrstite cjevovod rashladnog sredstva, prije nego pokrenete rad kompresora. 
Ako rashladne cijevi nisu pričvršćene, a zaporni ventil je otvoren dok kompresor radi, biti će usisan zrak, što će prouzročiti nenormalni tlak 
u krugu hlađenja a time i kvar opreme ili čak povrede. 

•	 Za vrijeme prisilnog odvođenja topline (pump-down), prije uklanjanja cjevovoda rashladnog sredstva, zaustavite rad kompresora. 
Ako kompresor još uvijek radi, a zaporni ventil je otvoren za vrijeme prisilnog odvođenja topline, kada se ukloni cjevovod rashladnog 
sredstva biti će usisan zrak, što će prouzročiti nenormalni tlak u krugu hlađenja a time i kvar opreme ili čak povrede. 
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 UPOZORENJE
•	 Obavezno uzemljite klima-uređaj.

Nemojte uzemljavati uređaj na cijevi komunalija, gromobransku instalaciju ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti 
strujne udare.

•	 Svakako ugradite zaštitnu strujnu sklopku - FID. 
Nepostavljanje zaštitne strujne sklopke može prouzročiti strujne udare ili požar.

•	 Nemojte koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.

•	 Uređaj mora biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (na primjer: otvoreni plamen, uključeni 
plinski uređaj ili uključeni električni grijač).

•	 Nemojte probušiti ili spaliti.

•	 Imajte na umu da rashladna sredstva mogu biti bez mirisa.

•	 Uređaj se mora instalirati, puštati u rad i pohranjivati u prostoriji s površinom poda većom od 1,8 m2.

•	 Sukladno nacionalnim plinskim propisima.

 OPREZ
•	 Nemojte postavljati klima uređaj na mjestu gdje postoji opasnost od curenja zapaljivih plinova.

Ako dođe do ispuštanja plina, nakupljanje plina u blizini klima uređaja može uzrokovati izbijanje požara.

•	 Pridržavajući se uputa u skladu s priručnikom za postavljanje instalirajte cjevovod za odvod kondenzata, a cijevi pravilno izolirajte 
da se spriječi kondenzacija. 
Nepravilno postavljanje cjevovoda za kondenzat može dovesti do procurivanja vode u prostoriji i oštećenja imovine. 

•	 Pritegnite holender maticu u skladu s naznačenim postupkom kao što je primjena moment-ključa. 
Ako se previše pritegne, 'holender' matica može nakon dulje uporabe pući i prouzročiti istjecanje rashladnog sredstva. 

•	 Poduzmite odgovarajuće mjere kako vanjska jedinica ne bi postala sklonište malim životinjama.
Male životinje mogu izazvati kvarove, dim ili požar ako dođu u dodir s električnim dijelovima. Molimo, uputite korisnika da područje oko 
vanjske jedinice održava čistim.

•	 Temperatura rashladnog kruga će biti visoka, stoga držite žice za spajanje jedinica dalje od bakarnih cijevi koje nisu toplinski 
izolirane.

•	 Rashladnim sredstvom smije rukovati, puniti ga, pročišćavati i zbrinjavati samo kvalificirano osoblje.

N002

�� Važne informacije o rashladnom sredstvu koje se koristi
Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove koji su obuhvaćeni Protokolom iz Kyotoa. Nemojte ispuštati plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32
GWP(1) vrijednost: 550 *
(1) GWP = potencijal globalnog zagrijavanja

Količina rashladnog sredstva označena je na nazivnoj pločici uređaja.
* Ovo je vrijednost na osnovi propisa za F plin (824/2006).









77

Postavljanje unutarnje jedinice

1. Postavljanje noseće ploče
• Noseća ploča A  se nalazi na stražnjoj strani unutarnje jedinice. Uklonite vijak.
• Noseću ploču A  treba staviti na zid koji može podnijeti težinu unutarnje jedinice.

1) Privremeno pričvrstite noseću ploču A  na zid, pazite da je ploča potpuno vodoravna, i označite točke za bušenje rupa u zidu.
2) Pričvrstite noseću ploču A  na zid vijcima.
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2. Bušenje rupe u zidu i postavljanje cijevi položene u zid
• Kod zidova koji sadrže metalne okvire ili metalnu ploču, svakako primijenite cijevi 

uložene u zid i zidni poklopac za otvor kroz koji prolazi cijev kako biste spriječili 
moguće zagrijavanje, udar struje ili požar.

• Otvore oko cijevi svakako zabrtvite pomoću materijala za brtvljenje, kako biste 
spriječili procurivanje.
1) Izbušite u zidu rupu za provlačenje od 65 mm s nagibom na dole prema vanjskoj 

strani.
2) Kroz rupu provucite cijev koja ide u zid.
3) Umetnite zidni poklopac rupe za cijev koja ide u zid.
4) Po dovršetku postavljanja cjevovoda za rashladno sredstvo, ožičenja i cjevovoda 

za kondenzat, zabrtvite šupljine oko cijevi kitom. 

�J65

Iznutra

Cijev uložena u zid 
(lokalna nabava)

Poklopac rupe u zidu
(lokalna nabava) Cijev uložena u zid 

(lokalna nabava)

Izvana

�J65

Brtvilo
(lokalna nabava)

3. Postavljanje ožičenja između jedinica
1) Uklonite pokrov vijka i otvorite servisni 

poklopac.
2) Izvucite prema naprijed ožičenje za spoj 

jedinica iz stražnje strane unutarnje jedinice. 
Lakše ćete ga izvući ako unaprijed savijete kraj 
žica.

3) Da biste spojili jedinice nakon vješanja jedinice 
na noseću ploču A , spojite ožičenje kao što je 
prikazano na slici.

Plosnati odvijač

Pokrov vijkaPokrov vijka

Pristupni poklopac

Ovdje objesite kuke 
unutarnje jedinice.

Malo podignite unutarnju 
jedinicu stavljajući je 
na ambalažu ili sličan 
materijal.

Žica između jedinica

Ako unaprijed skidate 
izolaciju sa završetaka 
žice za povezivanje 
jedinica, povežite 
završetke žica 
izolacijskom trakom.
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Postavljanje unutarnje jedinice

4. Radovi na postavljanju crijeva za ovlaživanje
4-1 Spajanje s unutarnjom jedinicom
• Priključite kraj crijeva za ovlaživanje G  s nazuvicom na kanal unutarnje jedinice.

Kanal

Prednja rešetka

Nazuvica

G   Crijevo 
ovlaživača

Lakše je spojiti crijevo ako je 
prednja rešetka skinuta.

• Lijevi cjevovod bočno
Ugurajte dokle ide, 
tako da nema razmaka.

Da biste izvukli crijevo za ovlaživanje G  na desnu stranu, zakrenite 
koljeno s nazuvicom za 180° od položaja prikazanog na gornjoj slici.

• Lijevi cjevovod prema dolje • Lijevi cjevovod straga

Prerežite koljeno s nazuvicom na ovom mjestu. Odrežite škarama obloženi dio nazuvice 
(režite po isprekidanoj crti).

Utaknite crijevo u kanal.

4-2 Spajanje prerezanih crijeva za ovlaživanje
• Kod postavljanja prerezanih crijeva za ovlaživanje G , slijedite dolje navedene upute.

Utaknite svako crijevo za ovlaživanje G  
u proširenje spojnice J  ili koljena (lokalna 
nabava) tako da nema procjepa.

Pritegnite obujmice K  na 10 mm od ruba spojnice 
J  ili koljena (lokalna nabava) da se spriječi 

ispadanje crijeva za ovlaživanje G .

J  Spojnica

Koljeno
(lokalna nabava)

• Nemojte upotrijebiti više od 1 koljena kako bi se osigurao kapacitet ovlaživanja.

4-3 Kako zamijeniti izljevni čep i crijevo za kondenzat
• Zamjena na lijevoj strani 

1) Uklonite vijak za izolaciju na desnoj strani i uklonite crijevo 
za kondenzat.

2) Vratite vijak za izolaciju na desnoj strani kako je bio.
Ako ga ne vratite može doći do curenja vode. 

3) Izvadite izljevni čep s lijeve strane i umetnite ga u ispust na 
desnoj strani. 

4) Spojite crijevo za kondenzat i pritegnite vijkom C  
dostavljenim uz unutarnju jedinicu.

Kako namjestiti ispusni čep

Bez procjepa.
Kod umetanja odvodnog čepa, 
nemojte upotrebljavati ulje za 
podmazivanje (rashladno ulje). 
nanošenje ulja za podmazivanje 
na odvodni čep će oštetiti sam 
čep i uzrokovati curenje iz njega.

Umetnite 'imbus' ključ (4 mm).

Mjesto spajanja crijeva za kondenzat
Crijevo za kondenzat se nalazi na stražnjoj strani jedinice.

Lijeva strana Desna strana

Spoj na lijevoj strani

Crijevo za kondenzat

C   Stezni vijak 
 unutarnje 
jedinice

Spoj na desnoj strani 
(tvornički)

Crijevo za kondenzat

Vijak za 
pričvršćivanje 
izolacije

 OPREZ
Pazite da ne deformirate nazuvicu pri spajanju crijeva za ovlaživanje. Korištenje izobličene nazuvice može uzrokovati zvuk krkljanja.
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Postavljanje unutarnje jedinice

5-3 Cjevovod uložen u zid
Slijedite upute dane u odlomku "Cijev na lijevo, lijevo natrag ili lijevo 
dole".
1) Umetnite crijevo za kondenzat do ove dubine da se ne bi izvuklo 

iz cijevi za odvod.

Nutarnji zid

Crijevo za 
kondenzat
Cijev za 
kondenzat iz vinil 
klorida (VP-30)

Vanjski zid

50 mm 
ili više

Utaknite crijevo za kondenzat 
toliko duboko da se neće 
izvući iz odvodne cijevi.

 OPREZ
Unutarnja jedinica je velika, stoga pazite da ne izgubite ravnotežu pri njenom dizanju.

6. Ožičenje
1) Skinite izolaciju sa završetaka žica (15 mm).
2) Uskladite boje žica s brojevima stezaljki na priključnicama unutarnje i vanjske jedinice i čvrsto vijcima stegnite žice na odgovarajuće stezaljke.
3) Spojite žice za uzemljenje na odgovarajuće priključke.
4) Povucite žice da provjerite da li su sigurno pričvršćene, učvrstite žice u držač.
5) U slučaju spajanja na HA sustav. Uvedite HA spojni kabel i pričvrstite ga na stezaljke S21. 

(Pogledajte "Spajanje na HA sustav" na stranici 18.)
6) Oblikujte žice tako da se pristupni poklopac tijesno pristaje, zatim zatvorite pristupni poklopac.

1 2 3

Redne stezaljke

Držač žiceUpotrebljavajte 
naznačene tipove žice.

Razvodna kutija

Oblikujte žice tako da se pristupni 
poklopac može dobro zatvoriti.

Učvrstite držač žice tako da se 
žice ne mogu izvana izvući.

1
2
3

1 2 3 L N1

Čvrsto pritegnite žice 
vijcima rednih stezaljki.

Žica između jedinica 
4-žilna 1,5 mm² ili više 
60245 IEC 57
H05RN

Unutarnja 
jedinica

Vanjska 
jedinica

Dobro stegnite žice 
vijcima redne stezaljke.

 UPOZORENJE
• Nemojte upotrebljavati prespajane ('krpane') žice, rabljene žice, produžne kabele, spojeve koji iskre, jer to može izazvati pregrijavanje, udar struje 

ili požar.
• Nemojte upotrebljavati lokalno kupljene električne dijelove unutar proizvoda. (Električno napajanje crpke za kondenzat, itd., nemojte dovoditi 

razvodom iz rednih stezaljki.) To može dovesti do udara struje ili požara.
• Nemojte spajati žicu napajanja na unutarnju jedinicu. To može dovesti do udara struje ili požara.
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Smjernice za postavljanje vanjske jedinice
• Kada se na putu ulaza ili izlaza zraka vanjske jedinice nalazi zid ili druga prepreka slijedite donje upute za postavljanje.
• Za bilo koji od načina postavljanja prikazanih dole, izlazni otvor u zidu treba biti na visini od 1200 mm ili manje.

Jedna strana prema zidu

Više od 50 Više od 100

Smjer 
zraka 1200 ili 

manje

Dvije strane prema zidu

Više od 50

Više od 
100 Više od 

200

Više od 50 Više od 50

Više od 150

Tri strane prema zidu

Više od 150

Više od 50 Više od 300

Pogled s boka Pogled odozgo Pogled odozgo
mjerna jedinica: mm

Mjere opreza kod postavljanja vanjske jedinice
• Provjerite čvrstoću i razinu podloge za postavljanje kako jedinica ne bi izazivala vibracije ili buku pri radu nakon 

postavljanja.
• Prema crtežu postolja na slici, učvrstite jedinicu sigurno pomoću svornjaka za postolje. (Pripremite 4 seta M8 ili M10 

svornjaka za postolje, matice i podloške za svaki, kakvi se mogu dobiti u trgovini)
• Najbolje je uvrnuti sidrene vijke dok im krajevi ne budu bili 20 mm od površine temelja.
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Postavljanje vanjske jedinice

1. Postavljanje vanjske jedinice
1) Pri postavljanju vanjske jedinice, pogledajte "Izbor mjesta postavljanja" na stranici 5 i "Nacrti za postavljanje nutarnje/vanjske jedinice" 

na stranici 6.
2) Ako je potreban odvod kondenzata, slijedite donji postupak.

2. Odvod kondenzata
1) Upotrijebite ispusni čep H  za ispust.
2) Ako je priključak za kondenzat prekriven ugradbenom pločom ili površinom 

poda, stavite dodatna podnožja u visini 30 mm ispod nogu vanjske jedinice.
3) U hladnim područjima nemojte za vanjsku jedinicu upotrebljavati crijevo za 

kondenzat. 
(U suprotnom, kondenzat se može zamrznuti i smanjivati učinak grijanja.)

Izljevni otvor

Strana izlaza zraka

Rupa ɸ18

(Pogled odozdo)

Donji okvir

H  Nastavak za 
odvodnju

Crijevo (dostupno u trgovini, 
nutarnji promjer 16 mm)

3. Proširivanje završetka cijevi
1) Odrežite cijev rezačem za cijevi.
2) Odstranite srh s odrezanim krajem okrenutim 

prema dolje tako da komadići ne uđu u cijev.
3) Stavite "holender" maticu na cijev.
4) Proširite cijev.
5) Provjerite da li je proširenje dobro izvedeno.

Uklonite 
srh

Režite točno 
pod pravim 
kutovima.

Završetak cijevi mora 
biti ravnomjerno proširen 
u savršenom krugu.

Unutarnja površina 
proširenja mora biti 
bez pukotina.

Pazite da je stavljena 
holender matica.

Provjera

A

A 0-0,5 mm

 UPOZORENJE
• Ne upotrebljavajte mineralna ulja na proširenom dijelu.
• Spriječite ulazak mineralnih ulja u sustav, jer bi to skratilo vijek trajanja jedinica.
• Nikada ne upotrebljavajte cijevi koje su bile rabljene u prijašnjim instalacijama. Upotrebljavajte samo dijelove koji su isporučeni sa uređajem.
• Kako bi očuvali zajamčeni vijek trajanja, nikada uz ovaj R32 uređaj nemojte postavljati sušilo.
• Materijal za isušivanje se može otopiti i oštetiti sustav.
• Nepotpuno proširivanje može dovesti do ispuštanja rashladnog plina.
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7. Ožičenje

 UPOZORENJE
• Nemojte upotrebljavati prespajane ('krpane') žice, rabljene žice, produžne kabele, spojeve koji iskre, jer to može izazvati pregrijavanje, udar struje 

ili požar.
• Nemojte upotrebljavati lokalno kupljene električne dijelove unutar proizvoda. (Električno napajanje crpke za kondenzat, itd., nemojte dovoditi 

razvodom iz rednih stezaljki.) To može dovesti do udara struje ili požara.
• Svakako postavite strujnu zaštitnu sklopku - FID. (Onu koja može preuzeti više harmonike)

(Ovaj uređaj ima inverter, što znači da treba upotrijebiti detektor propuštanja uzemljenja sposoban za obradu viših harmonika kako bi se spriječile 
neispravnosti na samom detektoru propuštanja uzemljenja.)

• Upotrijebite sklopku potpunog odvajanja i faznog i neutralnog vodiča, s rasporom između kontakata od najmanje 3 mm.
• Strujna zaštitna sklopka mora raditi na 30 mA ili niže.
• Nemojte spajati žicu napajanja na unutarnju jedinicu. To može dovesti do udara struje ili požara.

• Ne uključujte automatski osigurač dok sav posao ne bude završen.
1) Skinite izolaciju sa završetaka žica (20 mm).
2) Spojite ožičenje između unutarnje i vanjske jedinice tako da se brojevi priključaka podudaraju. Dobro stegnite vijke rednih stezaljki. 

Za stezanje vijaka preporučujemo plosnati odvijač. Vijci su zapakirani sa priključnom pločom.

1
2
3

1 2 3 L N

Vod napajanja
3-žilna 2,5 mm² ili više 
60245 IEC 57
H05RN

1

Čvrsto pritegnite žice vijcima rednih stezaljki.

1
2

Žica između jedinica 
4-žilna 1,5 mm² ili više 
60245 IEC 57
H05RN

Unutarnja 
jedinica

Vanjska 
jedinica

Automatski 
osigurač 16A

Strujni zaštitni 
prekidač - FID

Električno napajanje 
50Hz 220-240V

Uzemljenje
Čvrsto pritegnite žice 
vijcima rednih stezaljki.

Automatski Strujni zaštitni 

1 2 31

Upotrebljavajte naznačene 
tipove žice i spojite ih sigurno.

1 2 3

Redne stezaljke 
za napajanje

Učvrstite držač žice tako 
da se krajevi žica ne mogu 
izvana izvući.

Oblikujte žice tako 
da pristupni poklopac 
bude dobro zatvoren.

 OPREZ 

• Ako se moraju koristiti pletene žice ("licna"), obavezno 
upotrijebite kabelske stopice za spajanje na rednu 
stezaljku ploče napajanja.
Kabelsku stopicu s rupom za vijak navucite na žicu 
do izolacije i čvrsto stegnite.

Pletena žica ("licna")

Kabelska stopica 
s rupom za vijak

• Kod instalacije kabelske stopice s rupom za vijak upotrijebite slijedeću metodu.

 

A

Ravna podloška

Vijak

Kabelska stopica s rupom za vijak Dobro
Ravna podloška

Vijak
Kabelska stopica 
s rupom za vijak

Loše

Vijak

Kabelska stopica 
s rupom za vijak

Ravna podloška

Pogled u smjeru strelice A 

• Za postavljanje kabla s jednom jezgrom postupite 
na slijedeći način.

Dobro Loše
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Postavljanje vanjske jedinice

8. Priključivanje crijeva za ovlaživanje
• Ako klima-uređaj radi bez priključenog crijeva za ovlaživanje G , ovlaženi zrak puni vanjsku jedinicu i može uzrokovati kratki spoj na tiskanoj 

pločici. Obavezno ga spojite.
1) Crijevo za ovlaživanje G  priključite na vanjski kanal za ovlaživanje. 
2) Upotrijebite poveznu traku K  kako biste spriječili odvajanje crijeva za ovlaživanje G .

Vanjski  kanal 
za ovlaživanje

G   Crijevo 
 ovlaživača

Pričvrstite crijevo za ovlaživanje 
G ,  provjerite da nema  pukotina.

Stegnite obujmicu K  na 10 mm 
od vrha crijeva za ovlaživanje G  
da se spriječi ispadanje crijeva.

Sekcija B

Sekcija A

Ako na poleđini pokrova zapornog ventila 
postoji ovaj štitnik, presijecite sekcije A i 
B i savinite štitnik prema gore.

Pokrov zapornog ventila
Povezni dio obujmice

G  Crijevo  ovlaživača

K  Obujmica

Povezni dio obujmice K  okrenite prema vanjskoj jedinici.
(Lakše je postaviti pokrov zapornog ventila).

9. Određivanje duljine crijeva za ovlaživanje
• Odredite duljinu crijeva za ovlaživanje radi održavanja kapaciteta ovlaživanja.

Upotrijebite daljinski upravljač za određivanje duljine crijeva.
Pri tome uključite jedinicu radi uspostavljanja veze između jedinice i daljinskog upravljača.

1) Držite pritisnuto  najmanje 5 sekundi. 
• Prikazuje se podrazumijevani izbornik.
• za izlaz iz izbornika, pritisnite  ili ga ostavite neaktivnog 60 sekundi. Zaslon će se vratiti u normalno stanje.

2) Pritisnite . Izaberite stavku "Hose length" (Duljina crijeva).

3) Pritisnite  za ulazak u mod zadavanja duljine crijeva. 
• Obavezno usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici.
• Prikazat će se trenutno zadana duljina crijeva za ovlaživanje. (Nema tvorničke postavke.)

4) Pritisnite  i zadajte duljinu crijeva za ovlaživanje.

Duljina crijeva za ovlaživanje se može zadati u 5 veličina: 

3M 3.1M 4M 4.1M 6M 6.1M 8M 8.1M 10M

5) Kada zadate duljinu crijeva za ovlaživanje, pritisnite .
• Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici.

6) Pritisnite .
• Određivanje duljine crijeva za ovlaživanje je završeno.

• Ako ste zadali pogrešnu duljinu crijeva za ovlaživanje, poništite postavku sa "Length Reset" (Poništi duljinu) u koraku 4), i zatim ponovo zadajte 
duljinu.
Kada je duljina crijeva za ovlaživanje već zadana, u koraku 4) se prikazuje samo poništavanje.

• Nepravilno određivanje crijeva za ovlaživanje može uzrokovati slabu učinkovitost i šum. Obavezno ga odredite. (Kada duljina nije zadana, 
prikazat će se kôd greške "UA".)

< Ako se uređaj ne može uključiti >
• Kada se duljina crijeva za ovlaživanje određuje bez uključene unutarnje jedinice.

U gornjem koraku 3) prikazuje se, "Receive failure" (Primljena neispravnost). 
Međutim, s postupcima koraka 4) i 5), prikazuje se "Length set" (Duljina zadana), i duljina crijeva za ovlaživanje se sprema u daljinski upravljač. 
Tijekom postupaka koraka 4) i 5) treba se prikazati kôd greške "H".

• Kada rukujete klima-uređajem, duljina crijeva za ovlaživanje će biti poslana u unutarnju jedinicu i duljina će biti zadana.
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Pokusni rad i ispitivanje

1. Podešavanje mjesta gdje je instalirana unutarnja jedinica
• Zadavanjem oblika prostorije i odnosa prema položaju 

postavljanja uređaja može se postići pravilno upravljanje 
smjerom strujanja zraka. Ako to nije pravilno podešeno, 
moguće je da se ne dobije ispravna regulacija unutrašnje 
temperature u ovisnosti o postavkama strujanja zraka.

Pojedinosti potražite u priručniku za rukovanje.

Lijevi kut za 
20 do 500 mm

Sredina za postavljanje 
u sredinu

Desni kut za 
20 do 500 mm

1) Pritisnite .

2) Pritisnite  da biste izabrali "INSTALLED POSITION" (mjesto postavljanja) i pritisnite .

3) Izaberite odgovarajuću stavku i pritisnite .

2. Postavljanje fotokatalitičkog fi ltra za čišćenje i dezodoriranje zraka
1) Otvorite prednju ploču i izvadite kutiju za prašinu. Povucite dolje noseći okvir fi ltra (žuto) na desnoj strani.

ZasunZasun Noseći okvir fi ltra (žuto)

Povucite dolje

Kutija za prašinu

2) Usmjerite jedinicu zaslona (crno) prema gore i uklonite fi ltar 
za zrak.

Jedinica zaslona (crno) Filtar za zrak

3) Postavite fotokatalitičkog fi ltra za čišćenje i dezodoriranje 
zraka B .

B   Fotokatalitički fi ltar za 
čišćenje i dezodoriranje 
zraka Jezičci

4) Vratite na prvobitno mjesto fi ltar za zrak i kutiju za prašinu.

3. Pokusni rad i ispitivanje

3-1 Izmjerite napon na napajanju i uvjerite se da je unutar naznačenog raspona

3-2 Pokusni rad treba izvoditi ili u postupku HLAĐENJA ili u postupku GRIJANJA
• U načinu rada HLAĐENJA postavite najnižu temperaturu koja se može programirati, u načinu rada GRIJANJA, odaberite najvišu 

temperaturu koja se može programirati.
1) Pokusni rad se može onemogućiti u bilo kojem načinu rada ovisno o unutarnjoj temperaturi.

Upotrijebite daljinski upravljač za probni pogon kako je dolje opisano.
2) Po završetku probnog rada postavite temperaturu na normalnu razinu (26°C do 28°C u načinu rada HLAĐENJA, 20°C do 22°C u načinu 

rada GRIJANJA).
3) Za zaštitu, sustav onemogućava ponovno pokretanje tokom 3 minute od isključivanja.
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Pokusni rad i ispitivanje

3-3	 Da se izvrši probni rad za postupak ovlaživanja, aktivirajte probni način rada sa daljinskog upravljača 
pridržavajući se donjih uputa i pritisnite 

Pokusni rad sa daljinskog upravljača
1)	 Držite pritisnuto  najmanje 5 sekundi. (Prikazat će se podrazumijevani izbornik.)

2)	 Pritisnite  da biste izabrali "Test mode" i pritisnite .

•	 Jedinica ulazi u pokusni način rada, i na zaslonu se prikazuje .

3)	 Pritisnite tipku za onaj način rada koji želite testirati (HLAĐENJE/GRIJANJE/OVLAŽIVANJE).

•	 Pokusni rad automatski prestaje nakon približno 30 minuta. 
Za obustavljanje pokusnog rada pritisnite .

3-4	 Upravljajte uređajem sukladno uputama za rukovanje da biste provjerili radi li normalno

3-5	 Sa sigurnošću utvrdite da klima-uređaj nije u pogonu prije izvođenja postupka čišćenja filtra
1)	 Pritisnite  i pazite da postupak ČIŠĆENJA FILTRA funkcionira bez greške.

3-6	 Nakon pokusnog rada, poništite ukupnu potrošnju električne energije
1)	 Pritisnite .

2)	 Pritisnite  da biste izabrali "RESET USED POWER" (poništi potrošenu energiju) i pritisnite .

3)	 "RESET with APPLY" (poništi sa APPLY) se prikazuje na zaslonu. Kada pritisnete , ukupna potrošnja električne energije se 
poništava.

•	 Čak i kada klima uređaj ne radi, on troši nešto struje. Ako kupac neće koristiti uređaj odmah nakon postavljanja, isključite glavni prekidač 
da se izbjegne trošenje struje.

4.	 Stavke za provjeru
Stavke za provjeru Simptom Provjera

Unutarnja i vanjska jedinica su pravilno postavljene na čvrstim osnovama. Pad, vibracije, šum, sužen raspon detekcije 
osjetnika INTELLIGENT EYE

Jesu li filtar za zrak i kutija za prašinu dobro učvršćeni? Šum, curenje vode, onemogućen postupak 
čišćenja filtra

Je li postavljen fotokatalitički filtar za čišćenje i dezodoriranje zraka? Šum, curenje vode, onemogućen postupak 
čišćenja filtra

Jeste li izvršili tlačnu probu da utvrdite da nema curenja rashladnog plina? Nepotpuna funkcija hlađenja/grijanja

Cijevi za rashladni plin i tekućinu i produžetak crijeva za kondenzat unutarnje jedinice 
su toplinski izolirani. Curenje vode

Cjevovod za kondenzat je pravilno postavljen. Curenje vode

Jeste li pitali kupca treba li radove na odvodnji kondenzata vanjske jedinice? Kapanje kondenzata iz rupe na dnu vanjske 
jedinice

Proizvodi li crijevo za kondenzat nenormalnu buku (cvrkutav zvuk) pri korištenju 
ventilatora ili drugog? Šum (Koristite opcijski izljevni čep.)

Sustav je pravilno uzemljen. Opasnost od električnog udara

Za povezivanje jedinica upotrijebljeni su naznačeni tipovi žice. Ne radi ili je pregorjelo

Dovod ili izlaz zraka unutarnje ili vanjske jedinice imaju slobodan put zraka. Nepotpuna funkcija hlađenja/grijanja

Zaporni ventili su otvoreni. Nepotpuna funkcija hlađenja/grijanja

Unutarnja jedinica pravilno prima naredbe daljinskog upravljača. Ne radi

Jeste li provjerili postavke adresa? Ne radi

Jeste li odredili dužinu crijeva za ovlaživanje?
•	 Indikator rada trepće oko 2 minute od 

uključivanja dok je klima-uređaj zaustavljen.
•	 Loš rad i buka

Jeste li pravilno zadali oblik prostorije? Loš učinak hlađenja





Dvodimenzionalni crtični kôd 
je kôd za proizvodnju.
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